URURU SARARA




E re dhe unike

Ururu
Sarara

v" 5 teknika trajtimi té ajrit né 1 sistem
v Ndikimi mé i ulét né ambient
v' Rehati perfekte

Ngrohja e njé dhome né dimér zakonisht than ajrin, duke shkaktuar grykeé té
sémuré, té ftohur dhe sémundje té tjera. Gjaté stinés sé verés, rritja e lagéshtisé,
mund té jeté shumé e parehatshme, madje edhe né temperatura mesatare.

Pér té shijuar rehati gjaté gjithé vitit, ju nevojitet mé shumé se thjesht kontroll i
temperaturés, ju nevojitet kontroll i nivelit té lagéshtisé i ndérthurur me ventilimin
e ajrit té freskét, pér t'ju dhéné rehati perfekte. Pajisja e re nga Daikin, Ururu Sarara,
me ndérthurjen perfekte té nivelit té lagéshtis€, tharjes, ventilimin dhe purifikimit
mundéson, rehatiné e duhur né dhomé pér té cilén keni nevojé, né ¢do kohé té
vitit.






Unik,)65

1. Lagéshtimi - Ururu pa njé furnizim ajri mé vete

Lagéshtim i shpejté dhe efikas

Njé element unik i lagéshtimit i brendshém né pajisjen e jashtme thith lagéshtirén e ajrit té jashtém dhe e dérgon né pajisen e ambientit
té brendshém. Megé lagéshtira nuk thithet nga ajri i dhomés, lagéshtimi i shpejté dhe efikas i ajrit éshté i mundur edhe me ajrin e ftohté
té dimrit.

Rotor Ngrohés I
lagéshtues lagéshtues
Thithje =
lagéshtuese /\\
‘my ]
Nxjerrja e
lagéshtirés

Pajisje lagéshtuese

Drejt tubit lagéshtues

Tubi lagéshtues

Ururu: ngrohje dhe lagéshtim pér rehati optimale

Pajisja pérmban si kondicioner ajri edhe lagéshtues, duke e béré t& mundur ngrohjen ideale. Nénsistemi i lagé&shtimit té& Ururu mundéson
sasiné e ujit prej 450 ml/oré qé nevojitet pér ta lagéshtuar plotésisht njé dhomé ndenjeje té madhe. Ndryshe nga njé lagéshtues standard,
kjo pajisje nuk ka rezervuar uji por pérdor lagéshtiré nga ajri i jashtém. Si rrjedhim nuk nevojitet furnizim me ujé dhe pastrim qé kérkon
kohé. Gjithashtu kjo vecori eliminon rritjen shgetésuese té baktereve dhe mikroorganizmave té tjera.

Ajri i lagéshtuar ka ndjesi té ngrohté Temperatura: 22°C i Temperatura: 22°C i
Lagéshtira: 20% Ftohté Lagéshtira: 50% Ngrohté

Ajri i thaté e bén trupin tuaj té ndihet i freskét. Lagéshtimi nga
Ururu ju jep ndjesi té ngrohté né krahasim me rritjen e nxehtésisé
sé caktuar. Kjo parandalon tharjen e Iékurés dhe dhimbjen e
grykéve, si dhe ruan nivel lagéshtire té njétrajtshém ku nuk
mund té mbijetojné viruse. Né vazhdim, rehatia optimale me
temperaturé mé té ulét té ambienteve té brendshme nénkupton
kursim té energjisé.

Mund té ndjeni ftohté né ajér té Mund té ndjeni té ftohté té
Termografi tregon pérhapjen e temperaturés né lékuré 30 minuta pas hyrjes né dhomé thaté edhe né temperaturé té larté pérafért né ajér me lagéshti

o



2. Sarara - tharje pa ftohje té panevojshme

Ndérsa lagéshtia ka efekte t& dobishme né nivelet e rehatisé gjaté
dimrit, po ashtu ka edhe tharja e ajrit gjaté muajve té verés.

Lagéshtira e pakét krijon njé thatési té rehatshme, madje
edhe né njé temperaturé konstante.

Gjaté verés, niveliilarté i lagéshtirés né ajér mund ta béjé dhomén
té nxehté dhe mbytése, madje edhe né temperatura mesatare.
Pajisja joné unike Ururu Sarara pakéson lagéshtirén né ambiente té
brendshme duke ruajtur temperaturé té njétrajtshme té dhomés.
Kjo vecori parandalon ftohjen e tepért, gjé gé vlerésohet nga
njerézit gé jané té ndjeshém ndaj té ftohtit. Né vazhdim, rehatia
optimale nénkupton kursim té energjisé, edhe me temperaturé
mé té ulét t& ambienteve té brendshme.

Temp.: 25°C
Lagéshtira: 80%

Temp.: 25°C
Lagéshtira: 50%

-

Ngrohté dhe me lagéshti Rehati

Mund té ndjeni té ftohté té
pérafért né ajér pa lagéshti

Mund té ndjeni ajér me lagéshti
edhe né temperaturé konstante

Termografi tregon pérhapjen e temperaturés né lékuré 30 minuta pas hyrjes né dhomé

| Rl Teknologjia e tharjes sé ajrit Ekodorai

Kjo teknologji inteligjente pakéson lagéshtirén né ambientet e brendshme pa ndikuar temperaturén e dhomés duke pérdorur vetém njé

pjesé té garkulluesit té brendshém té nxehtésisé.

3. Ventilimi - ajér i freskét edhe me dritare t€ mbyllura

Ndryshe nga njé kondicioner i zakonshém Ururu Sarara fut né dhomé ajér té freskét, té kondicionuar. Ururu Sarara éshté sistemi mé i paré
rezidencial ngrohés me pompé gé — pér shkak té kapacitetit té fugishém té ventilimit prej 32 m*/h — mund té& mbushé njé dhomé mé té
madhe se 26 m? me ajér té freskét né mé pak se dy oré. Pé&r mé shumé, ajri né hyrje futet né temperaturén e déshiruar pa humbje termike.

4. Pastrim ajri — ajér i pastruar pa alergji dhe pa ndérprerje

.
&HR:: flash streamer
\-r + -~ ONLY BY DAIKIN

Cilési mé e madhe e ajrit té brendshém me
teknologjiné Daikin Flash Streamer

Ururu Sarara pastron ajrin né hyrje. Ajri pastrohet duke kaluar
pérmes filtrit té pluhurit dhe polenit para se filtri fotokatalitik i
ajrit té pastrojé kundérmime si tymi i cigares dhe i gatimit. Né
fazén finale, Flash Streamer i bén ajrit njé trajtim tjetér: pastron
mbetje té mundshme té formaldehidit, viruseve dhe mykut.

5. Ngrohje dhe freski

Flash Streamer: Iéshon
rrymé elektronesh me
shpejtési té larté me fuqi
oksiduese té forté

Para-filtrim:
mbledh pluhurin

Filtri i erés sé kege:
kundérmimet thithen dhe
pastrohen para se ajri té

futet né dhomé

Jo mé pak e réndésishme, pajisja Ururu Sarara jo vetém gé mundéson ftohjen né veré, por gjithashtu mundéson ngrohje shumé efikase

gjaté dimrave té ftohté.



A e dinit se...

Pompat e nxehtésisé ajér-ajér pérftojné 80% té energjisé né dalje
nga njé burim i rinovueshém: ajér ambienti falas dhe té
pashtershém. Sigurisht, pompat ngrohése pérdorin edhe energji
elektrike gé sistemi té funksionojé, por kjo energji elektrike mund
gjenerohet gjithnjé e mé shumé edhe nga burimet e energjisé sé
rinovueshme (energjia diellore, energjia e erés, energjia e ujit,
biomasa). Efikasiteti i njé pompe ngrohése matet me SCOP
(koeficienti stinor i performancés) pér ngrohjen dhe SEER
(raporti i efikasitetit stinor té energjisé) pér ftohjen.

SEER + SCOP =

A+++

né té gjithé gamén
e produkteve

temperatura e ambientit

5/5 kW

; energji

1/5 kW

rryma elektrike

1

Efikasiteti mé i larté i rrymés elektrike, falé
teknologjive té avancuara té kursimit té
energjisé, si kompresori me Iékundje, njé
ventilator i ri né pajisjen e brendshme, njé
garkullues i ri i nxehtésisé me diametér mé té
vogél pér garkullim efikas té nxehtésisé dhe

njé gryké e dyfishté e hyrjes sé ajrit.



Efikasiteti stinor: rritja e nivelit té kérkesés pér efikasitetin e energjisé

Pér té arritur objektivat sfiduese 20-20-20 pér mbrojtjen e ambientit, Evropa ka caktuar kérkesa pér efikasitet minimal
né produktet gé funksionojné me rrymé elektrike. Kéto kérkesa minimale hyné né fugi mé 1 janar 2013 dhe do té
rishikohen né vitin 2014.

Direktiva Eco-Design jo vetém rrit né ményré sistematike kérkesat minimale né lidhje me ndikimin ndaj mjedisit, por
edhe metoda e pérdorur pér té matur kété ndikim ka ndryshuar pér té pasqyruar mé sakté miré kushtet e jetés reale.

Klasifikimi i ndikimit sipas stinés mundéson njé véshtrim shumé mé té sakté mbi efikasitetin e pritshém té rrymés
elektrike pér ngrohje ose ftohje gjaté njé stine.

Plotésimi i pritshmérisé éshté njé etiketé energjie e re pér BE-né. Etiketa aktuale, e paragitur né vitin 1992 dhe e
ndryshuar gé atéheré u mundéson konsumatoréve té krahasojné dhe marrin vendime blerése né bazé té kritereve té
etiketimit uniform. Etiketa e re e energjisé pérfshin njé klasifikime té shumta nga A+++ né D té pasqyruar né ngjyrat gé
shkojné nga e gjelbra e errét (me mé shumé efikasitet né rrymé elektrike) né té kuge (me mé pak efikasitet né rrymé
elektrike). Informacioni mbi etiketén e re pérfshin jo vetém renditjet e reja té efikasitetit stinor pér ngrohjen (SCOP)
dhe ftohjen (SEER), por edhe konsumin vjetor té rrymés elektrike dhe nivelet e zhurmés. Gjithashtu u mundéson
pérdoruesve fundoré té marrin vendime mé té informuara sepse efikasiteti sipas stinés pasqyron efikasitetin e
kondicionerit té ajrit gjaté njé stine té ploté.

| R

Ndikim i ulét né mjedis dhe
efikasitet i larté i rrymés elektrike:
historia e R32

Pér té arritur efikasitet mé té& madh nga rryma elektrike dhe
pér té ulur ndikimin né mjedis ne po pérdorim njé ftohés té ri,
Difluorometan ose R32. Né krahasim me ftohésin standard
R-410A, ftohési R32 riciklohet lehtésisht, mundéson pakésim prej RXZ50N
68% né ndikimin mjedisor sipas shkallés matése pér ngrohjen i
. L B efekt direkt

globale (GWP), dhe kur ndérthuret me teknologjité e avancuara efekt indirekt

gé po krijojmé, mundéson efikasitet mé té madh. Né pérgjithési
mundéson ndikim mé té ulét né mjedis duke arritur konsum mé
té ulét té rrymés elektrike. AEC bazuar né LOT 10

RXR50E
RXS50K

Shénime:

SEASONAL EFFICIENCY

Senart e ol energy

kg CO
15000

2

11250

7500

3750

GWP sipas Raportit té katért té vlerésimit nga IPCCC i vitit 2007



Pastrim automatik i filtrit

> Nuk ka nevojé té pastrohet filtri manualisht
Njé fur¢é pastron pluhurin nga filtri i ajrit
Pluhuri grumbullohet né njé kuti pluhuri

> Filtrat e pastruar vazhdimisht ruajné géndrueshmériné e
konsumit té energjisé me aférsisht 25%

—

e

IRl

Sensori inteligjent pér 2 zona

Kursim energjie: nése nuk zbulohen Iévizje, pajisja ndryshon
pikén e caktuar pér té kursyer energji pas 20 minutash dhe
pérfundimisht fiket plotésisht.

modaliteti i ftohjes

Temperatura e caktuar.

il

Xaaxd

N2

modaliteti i ngrohjes
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sensor inteligjent me 2 zona ajri
> nuk krijon rrymé ajri

Nuk krijon rrymé ajri té ftohté. Nése sensori inteligjent me 2 zona
ndjen se ndodhen njeréz né dhomé, rryma e ajrit drejtohet né
njé zoné boshe.

Ményré e pérmirésuar e
garkullimit té ajrit

Ményra e re e garkullimit té ajrit - duke pérdorur "efektin Coanda"
- mundéson mé shumé gjatési té qarkullimit té ajrit, duke
garantuar rehati perfekte né ¢cdo goshe té& dhomés tuaj.

Gryké e dyfishté pér hyrjen e ajrit

Krijon shpejt njé temperaturé té rehatshme dhe uniforme

Duke thithur ajér t& ngrohté nga sipér dhe ajér té ftohté nga poshté, pajisia mund té prodhojé njé vérshim ajri me temperaturé té
njétrajtshme.

| R




Telekomandé e lehté né pérdorim

> Funksionet shpesh ndodhen né pjesén ballore té telekomandés

> Tregon temperaturat e ambienteve té brendshme dhe té jashtme, si dhe
lagéshtiné

> Butona me ndricim té pasmé pér lehtési pérdorimi né errésiré | Rl
> Kohématés i pérditshém pér programim té lehté té programit tuaj

- Ndizeni kondicionerin tuaj ¢do dité né té njéjtén oré | Rl
- Fikeni kondicionerin tuaj ¢do dité né té njéjtén oré

> Informacion mbi konsumin aktual té rrymés elektrike

Gjithmoné né kontroll pavarésisht se ku ndodheni

Ururu Sarara mund té lidhet me njé kontrollues né linjé (opsioni KKRPOTA) gé ju
mundéson té monitoroni dhe kontrolloni sistemin kudo gé ndodheni népérmjet
njé aplikacioni apo nga interneti.

Q& nga viti 1955 zhvillohet vlerésimi i njohur ndérkombétarisht "Cmimi i Modelit
RedDot" nga Design Zentrum né Esen, Gjermani, pér modele té shquara produktesh
dhe Ururu Sarara ishte fituesi né vitin 2013!
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Ngrohje dhe ftohje

NJESIA E BRENDSHME
Kapaciteti i ftohjes | Min./Nom./Maks. kW
Kapaciteti i ngrohjes  Min./Nom./Maks. kw
Rryma elektrike Ftohja Min./Nom./Maks. kW
né hyrje Ngrohje Min./Nom./Maks. kW
Efikasiteti sezonal | Ftohja Etiketa e energjisé
(sipas EN14825) Pdesign KW
SEER
Konsumi vjetor i energjisé | K Wh
. Ngrohje (klimé | Etiketa e energjisé
.‘ mesatare) Pdesign kw
SCOP

Konsumi vjetor i energjisé| k Wh

Efikasiteti nominal | EER

(ftohje né ngarkesé

nominale 35°/27°, cop

ngrohje né ngarkesé| Konsumi vjetor i energjisé kWh
nominale 7°/20°) | tiketa e energjisé| Ftohje / Ngrohje

Veshja e jashtme | Ngjyra

Pérmasat Njésia Lartési x Gjerési x Thellési mm
Pesha Njésia kg
Raporti i ventilimit | Ftohja lréinomutfunksionim pazhumé | m>/miin
me rrymé ajri Ngrohje aténom,utfunkionm pa zhumé | /i
Niveliifugisé s€  Ftohja E larté dBA
zhurmés Ngrohje E larté dBA
Niveli i presionit té | Ftohja Ilartéinomfulétfunksionim pazhumé | IBA
zhurmés Ngrohje Ilartéinomfuétfunksionim pazhumé | IBA
Lidhjete Léngu Dia. jasht. mm
tubacioneve Gazi Dia. jasht. mm
Furnizimi me energji Faza/Frekuenca/Tensioni Hz/V

NJESIA E JASHTME

Pérmasat Njésia Lartésix Gjerési x Thellési mm
Pesha Njésia kg
Raporti i ventilimit | Ftohja E larté/E ulét m*/min
me rrymé ajri Ngrohje E larté/E ulét m*/min
Nivelii fugisé sé zhurmés| Ftohja E larté dBA
Niveli i presionit té Ftohja E larté dBA
zhurmés Ngrohje E larté dBA
Diapazoni i Ftohja Ambienti Min.~Maks. °CDB
funksionimit Ngrohje Ambienti| Min.~Maks. °CWB
Agjent ftohés Lloji/GWP

Lidhjet e Gjatésia e tubacioneve NjJ - NjB |Maks. 'm
tubacioneve Ndryshimi i nivelit NjB - NjJ |Maks.  'm
Furnizimi me energji| Faza/Frekuenca/Tensioni Hz/V
Rryma - 50Hz Amperazhi maksimal i siguresés (MFA) A

(1) EER/COP sipas Eurovent 2012

Opsionet

NJESITE E BRENDSHME - SISTEMET E KONTROLLIT

FTXZ25N
0,6/2,5/3,9
0,6/3,6/7,5

0,11/0,41/0,88
0,10/0,62/2,01

2,50
9,54
92

3,50
5,90
831

6,10
5,80

10,7/7,5/5,3/4,0
11,7/8,6/6,7/4,8
54
56
38/33/26/19
39/35/28/19

RXZ25N

31,0/22,5
28,3/16,2
59
46
46

FTXZ25N

Pérshtatési me tel: kontakt normal i hapur / kontakt normal i hapur me impuls

Bord kontrolli i centralizuar Deri pér 5 dhoma
Mbrojtje kundra vjedhjes pér telekomandén
Telekomandé gendrore

Kontroll i unifikuar pér ndezje/fikje

Kohématés me programim

Pérshtatési i ndérfages pér Dlll-net

Kontrolluesi né linjé

Kompleti i montimit nga jashté pér kontrolluesin né linjé
Kabllo rryme Wi-Fi pér kontrolluesin né linjé

Kontrollues muri me ekran LCD me prekje (3)
Kontrollues muri i thjeshté (3)

Portékalim KNX

Shénime

(1) Pérshtatés i lidhjeve té telave i ofruar nga Daikin. Ora dhe pajisjet e tjera mund té blihen né dyqan. / (2) Pérshtatési i lidhjeve me tel nevojitet gjithashtu pér ¢do njési té brendshme.

(3) Mund té pérdoret vetém né kombinim me kontrolluesin né linjé KKRPO1A.

NJESITE E JASHTME

Zorré lagéshtimi né formé L-je (10 copé)

Mansheté né formé L-je pér krijimin e lagéshtisé (10 copé)
Komplet zgjatimi pér zorré lagéshtimi (2 m)

Zorré pér krijimin e lagéshtisé (10 m)

RXZ25N

FTXZ35N
0,6/3,5/5,3
0,6/5,0/9,0

0,11/0,66/1,33
0,10/1,00/2,53
A+++
3,50
9,00
136
A+++
4,50
5,73
1100
5,30
5,00
330
A/A
E bardhé
295x798x372
15
12,1/8,4/5,6/4,0
13,3/9,2/6,9/4,8
57
57
42/35/27/19
42/36/29/19
6,35
9,5
1~/50/220-240

RXZ35N
693x795x300
50
34,4/22,5
31,5/16,2
61
48
48
-10~43
-20~18
R32/650
10
8
1~/50/220-240

FTXZ35N
KRP413A1S (1)
KRC72 (2)
KKF936A4
DCS302C51
DCS301B51
DST301B51
KRP928A2S
KKRPO1A
KKRPMO1A
KKRPWO1A
KBRCO1A
KBRCSO1A
KLIC-DD

RXZ35N
KPMJ983A4L
KPMH950A4L

KPMH974A402

KPMH942A42

FTXZ50N
0,6/5,0/5,8
0,6/6,3/9,4

0,11/1,10/1,60
0,10/1,41/2,64

5,00
8,60
203

5,60
5,50
1427
4,55
4,47
550

15,0/9,2/6,6/4,6
14,4/10,7/7,7/5,9
60
59
47/38/30/23
44/38/31/24

RXZ50N

40,4/22,5
33,1/16,2
63
49
50

FTXZ50N

RXZ50N



Sistemi i ri Ururu Sarara
ndérthur njé ftohje mé

efikase me pesé teknika

té trajtimit té ajrit pér té
krijuar njé zgjidhje 1
rehatie totale me ndikim a
tepér té ulét né mjedis
dhe konsum shumé té
ulét té rrymés elektrike.

Ruan mjedisin dhe ju : i A e

kursen paral!

Kjo broshuré éshté hartuar vetém népérmjet informacionit dhe nuk pérbén 7
ndonjé oferté detyruese pér Daikin Europe N.V.. Da\km Europe N.V. e ka hartuar » @ CEEURRTCT‘IgEI IEI E
pérmbajtjen e késaj broshure me njohurité e s; té mira. Nuk jepet asnjé

besueshmériné PERFORNMANCE

Daikin Europe N.V. éshté pjesé e Programit té Certifikimit
Eurovent pér Paketat Ftohése té Léngshme (LC

pér Trajtimin e Ajrit (AHU) dhe Ventilkonvektorét (FCU).
Kontrolloni viefshmériné e vazhdueshme té certifikatés
né internet: www el certification.com ose duke
pérdorur: www.certiflash.com

E drejta e autorit pér té gjithé pérmbajtjen i takon Daikin Europe N.V. Produktet Daikin shpérdahen nga:

Zandvoordestraat 300,

ECPSQ14-002

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH
campus 21, Europaring F12/402, A - 2345 Brunn/Gebirge

Tel: +43/2236/32557-0, Faks: +43 / 22 36 / 3 25 57-900
e-mail: office@daikin.at, www.daikin-ce.com




