
URURU SARARA

za potpuni
komfor

Rešenje  



 Ururu 
Sarara

Grejanje sobe tokom zime ima tendenciju da suši vazduh, što može dovesti do 
upale grla, prehlade i drugih bolesti. Tokom leta visok nivo vlažnosti, čak i pored 
umerene temperature, može biti veoma nelagodan. Da biste uživali u komforu 
tokom cele godine, Vama treba više od kontrole temperature, Vama treba kontrola 
nivoa vlage, kombinovana sa dovodom svežeg vazduha, koja bi Vam pružila 
savršeni komfor. Novi Daikin Ururu Sarara, sa svojom jedinstvenom kombinacijom 
ovlaživanja, odvlaživanja, ventilacije i pročišćavanja obezbeđuje komfor u sobi 
kakav želite u svako doba godine.

	5 tehnika obrade vazduha u 1 sistemu

	Najmanji uticaj na okolinu

	Savršen komfor

Novi i jedinstveni klima uređaj

2



 Ururu 
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Jedinica za 
ovlaživanje

Crevo za 
ovlaživanje

Ka crevu za 
ovlaživanje

Emisija vlage

Grejač 
vlažnosti

Rotor 
vlažnosti

Absorber 
vlažnosti
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5 tehnika obrade vazduha 

1. Ururu - ovlaživanje bez dodatnog izvora vode

Brzo i efektivno ovlaživanje
Jedinstven deo za ovlaživanje unutar spoljne jedinice apsorbuje vlagu iz spoljnog vazduha i šalje je u unutrašnju jedinicu. Pošto se vlaga 
ne absorbuje iz vazduha iz prostorije, ovim je moguće brzo i efikasno ovlaživanje čak i sa suvim vazduhom zimi.

Ururu: grejanje i ovlaživanje za optimalni komfor
Jedinica obuhvata i klima uređaj i ovlaživač vazduha, čineći idealno grejanje mogućim. Ururu podsistem ovlaživanja snabdeva 
450ml/h vode potrebne da u potpunosti ovlaži veliku dnevnu sobu. Za razliku od standardnog ovlaživača, ova jedinica nema 
rezervoar za vodu već koristi vlagu iz spoljnog vazduha. Stoga nema razloga za snabdevanje vodom i zamornim čišćenjem. 
Ova funkcija takođe eliminiše zabrinjavajući rast bakterija i ostalih mikro organizama.

u 1 sistemu

Termograf pokazuje raspodelu temperature od kože 30 min. nakon ulaska u sobu

Vlažan vazduh deluje toplije
Suvi vazduh ustvari uzrokuje da se vaše telo oseća hladnoću. Ururu 
ovlaživanje će na vas ostaviti utisak toplote kao da ste povećali 
tačku zagrevanja. Na taj se način sprečava isušivanje kože i grla, 
te se održava relativna vlažnost u kojoj virusi ne mogu preživeti. 
Pored toga, optimalna udobnost sa nižom temperaturom, 
podrazumeva uštedu energije.

Jedinstveno na tržištu

Temperatura: 22°C
Vlažnost: 20%

Temperatura:  22°C
Vlažnost: 50% ToploHladno

Osećate hladnoću na suvom 
vazduhu čak i pri većoj 

temperaturi

Osećate srazmernu toplotu 
na ovlaženom vazduhu



4. Prečišćavanje vazduha – vazduh uvek prečišćen i bez alergena

Zahvaljujući Daikin Flash Streamer tehnologiji, 
povećan kvalitet unutrašnjeg vazduha
Ururu Sarara pročišćava dolazni vazduh. Vazduh se pročišćava 
tako što prolazi kroz filtraciju za polen i prašinu pre nego što 
fotokatalitički filteri za prečišćavanje vazduha razlože sve mirise 
kao što su duvanski dim i mirisi iz kuhinje. U završnoj fazi Flash 
Streamer dalje obrađuje vazduh: on uništava sve moguće 
ostatke formaldehida, virusa i plesni.

Predfilter,  
hvata prašinu

Flash Streamer:  
oslobađa struje brzih 
elektrona sa jakom 

oksidacionom snagom

Filter za dezodorisanje: 
mirisi se apsorbuju i razlažu 

pre nego što je vazduh 
vraćan u sobu

5. Grejanje i hlađenje
I zadnje, ali ne najmanje važno Ururu Sarara ne samo da pruža mogućnost hlađenja tokom leta već takođe i obezbeđuje veoma efikasno 
grejanje tokom hladnih zima.
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NOVO  Tehnologija odvlaživanja Ekodorai
Ova pametna tehnologija smanjuje vlažnost u zatvorenom prostoru bez uticaja na sobnu temperaturu korišćenjem samo dela sobnog 
razmenjivača toplote.

3. Ventilacija – svež vazduh, čak i sa zatvorenim prozorima
Za razliku od konvencionalnih klima uređaja, Ururu Sarara donosi sveži, klimatizovani vazduh u prostoriju. Ururu Sarara je prvi sistem 
stambene toplotne pumpe koji - zbog svog moćnog ventilacionog kapaciteta od 32 m3/h - može da svežim vazduhom ispuni sobu sa 
više od 26 m2 za manje od dva sata. Osim toga, vazduh koji ulazi je doveden na željenu temperaturu bez gubitka toplote. 

2. Sarara - odvlaživanje bez nepotrebnog hlađenja

Osećate toplotu na vlažnom 
vazduhu, čak i pri konstantnoj 

temperaturi

Osećate srazmernu hladnoću 
na vazduhu kome je 
smanjena vlažnost

KomfornoToplo i vlažno

Termograf pokazuje raspodelu temperature od kože 30 min. nakon ulaska u sobu

Baš kao što vlažnost ima blagotvorne efekte na nivoe komfora 
tokom zime, tako i odvlaživanje ima tokom letnjih meseci.

Manja vlažnost stvara komfornu suvoću vazduha, čak i na 
konstantnoj temperaturi.

Tokom leta, visok stepen vlažnosti ambijentalnog vazduha, 
čak i na umerenim temperaturama, može sobu učiniti toplom i 
nesnosnom.  Naša jedinstvena Ururu Sarara jedinica smanjuje 
unutrašnju vlažnost dok u isto vreme održava jednaku sobnu 
temperaturu. Ova funkcija sprečava prekomerno hlađenje što 
je pogodno za ljude koji su osetljivi na hladnoću. Pored toga, 
optimalna udobnost, čak i sa nižom temperaturom, podrazumeva 
uštedu energije. 

Temp.: 25°C
Vlažnost: 50%

Temp.: 25°C
Vlažnost: 80%



4/5  kW 

1/5  kW 

5/5  kW 
+

temperatura ambijenta

energija

električna energija

Najmanji uticaj na okolinu

Najveća energetska efikasnost, zahvaljujući 

tehnologijama koje štede energiju kao što su 

novi sving kompresor, novi ventilator u 

unutrašnjoj jedinici, novi izmenjivač toplote 

sa manjim dijametrom za veću energetsku 

efikasnost izmenjivača toplote i dvostruki 

dovod vazduha.

za ceo opseg

SEER + SCOP = 

Da li ste znali...
Toplotne pumpe vazduh-vazduh 80% njihove izlazne energije 
dobijaju iz obnovljivog izvora: okolni vazduh koji je i besplatan i 
neiscrpan. Naravno, toplotne pumpe koriste električnu energiju da 
bi mogle da funkcionišu, ali i ova električna energija takođe može 
biti proizvedena iz izvora obnovljive energije (solarna energija, 
energija vetra, hidroenergija, bio masa). Efikasnost se meri u 
koeficijentima SCOP (Sezonski koeficijent učinka) za grejanje i SEER 
(Sezonski stepen energetske efikasnosti) za hlađenje.

6

A+++



NOVO

Sezonska efikasnost:  
povećani zahtevi u pogledu energetske efikasnosti

Kako bi postigla svoje izazovne ekološke ciljeve 20-20-20, Evropa je uvela minimalne uslove efikasnosti za proizvode 
vezane za energiju. Ovi minimalni uslovi stupili su na snagu 1. januara 2013.god. i biće pooštreni u 2014-toj.

Eco-Design direktiva sistematski pomera naviše granice minimalnih uslova, poštujući ekološke aspekte, ali metoda 
koja se koristi pri merenju učinka je promenjena tako da tačnije prikazuje realno stanje.

Ovaj novi sistem ocenjivanja sezonskog učinka nam pruža mnogo tačniju sliku stvarnog očekivanja energetske 
efikasnosti tokom cele sezone grejanja ili hlađenja.

Kompletiranje slike je nova energetska oznaka za EU. Sadašnja oznaka, predstavljena 1992. god. a zatim i 
modifikovana, dozvoljava potrošačima da upoređuju i donose odluke o kupovini zasnovane na ujednačenim 
kriterijuma obeležavanja. Nova oznaka sadrži veći broj kategorija, od A+++ do D, koje su obeležene nijansama boja 
od tamno zelene (najveća energetska efikasnost) do crvene (najmanja energetska efikasnost). Informacije na novim 
oznakama ne samo da sadrže novi koeficijent sezonske efikasnosti za grejanje (SCOP) i hlađenje (SEER), nego i 
godišnju potrošnju energije i nivoe zvuka. To krajnjim korisnicima dozvoljava da vrše još bolje izbore budući da se 
kroz sezonsku efikasnost reflektuje klima uređaj ili efikasnost toplotne pumpe tokom cele sezone.

U potrazi za većom energetskom efikasnošću i smanjivanju uticaja 
na okolinu, mi koristimo novo sredstvo za hlađenje, Difluorometan 
ili R32. U poređenju sa standardnim R-410A sredstvom za hlađenje, 
R32 se lako reciklira, dostiže smanjenje od 68% uticaja na životnu 
sredinu po merenju potencijalnog globalnog zagrevanja (GWP), i 
kada se kombinuje sa naprednim tehnologijama koje mi razvijamo, 
on takođe obezbeđuje još veću efikasnost. Sve u svemu, on pruža 
manji uticaj na životnu sredinu što direktno dovodi do smanjenja 
potrošnje električne energije.

Nizak uticaj na okolinu i visoka 
energetska efikasnost:  
priča o R32  

kg CO
2

direktni uticaj

RXR50E

RXS50K

RXZ50N

indirektni uticaj

0

3.750

7.500

11.250

15.000

Napomena:
GWP prema IPCCC četvrtom izveštaju o proceni iz 2007
AEC bazirano na LOT 10
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15 000

11 250

7500

3750

0



Druge funkcije 
za uštedu 
energije
Automatsko čišćenje filtera
›› Nema potrebe za ručnim čišćenjem filtera

•	 Četka otklanja prašinu iz filtera za vazduh
•	 Prašina se čuva u kutiji za prašinu

›› Konstantno čisti filteri održavaju protok vazduha i smanjuju 
potrošnju struje za oko 25%

Inteligentno oko za 2 područja
Ušteda energije: ako nije detektovano kretanje, uređaj će 
automatski prebaciti na režim za uštedu energije nakon 20 
minuta i na kraju se kompletno gasi.

NOVO

-2°C

+2°C

režim hlađenja

20 min.

Podesi temp.

režim grejanja
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Udobnost
Pametno oko sa 2 područja  
> nema promaje
Nema hladne promaje. Ako pametno oko sa 2 područja detektuje 
ljude u prostoriji, vazdušno strujanje se usmerava dalje od njih u 
zonu koja je prazna.

Dvostruki dovod vazduha
Brzo napravi ugodnu i jednaku temperaturu

Strujanjem toplog vazduha na vrhu i hladnijeg odozdo, jedinica je sposobna da proizvede odliv brzo i sa jednakom temperaturom. 

NOVO

Poboljšani obrazac protoka 
vazduha
Novi obrazac protoka vazduha - koristeći "Koanda efekt" - 
obezbeđuje veću dužinu protoka vazduha, čime osigurava 
savršeni komfor u svakom uglu Vaše sobe.
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Kontrola
Daljinski upravljač jednostavan za upotrebu
›› Funkcije koje se najčešće koriste nalaze se na prednjem delu daljinskog 

upravljača

›› Prikazuje unutrašnju i spoljašnju temperaturu i vlažnost

›› Dugmad sa pozadinskim osvetljenjem za lako rukovanje u mraku NOVO
›› Tajmer koga možete podesiti za svaki dan za lako programiranje po Vašem 

rasporedu

•	 Upalite svoj klima uređaj svaki dan u isto vreme NOVO
•	 Ugasite svoj klima uređaj svaki dan u isto vreme

›› Informacija o Vašoj svakodnevnoj uštedi energije

Uvek pod kontrolom nebitno gde se nalazite
Ururu Sarara može da se poveže na kontroler preko mreže (opcija KKRP01A) koja 
dozvoljava da nadgledate i kontrolišete sistem preko aplikacije na internetu ma 
gde se nalazili i u bilo koje vreme.

Od 1955. međunarodno priznata "reddot design award" dizajnerskog centra u 
Esenu, Nemačka, dodeljivana je za istaknute dizajne proizvoda i Ururu Sarara je bio 
pobednik u 2013-toj!
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Nagrađivani 
dizajn



Specifikacije
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Opcije
UNUTRAŠNJA JEDINICA - KONTROLNI SISTEMI FTXZ25N FTXZ35N FTXZ50N

Adapter za ožičavanje:  normalni otvoreni kontakt / normalni otvoreni pulsni kontakt KRP413A1S (1)

Centralizovana kontrolna tabla Do 5 prostorija KRC72 (2)

Zaštita daljinskog upravljača protiv krađe KKF936A4

Centralni daljinski upravljač DCS302C51

Unificirana kontrola uključivanja/isključivanja DCS301B51

Programator DST301B51

Interfejs adapter za DIII-net KRP928A2S 

Onlajn kontroler KKRP01A

Spoljni komplet za montažu onlajn kontrolera KKRPM01A

Električni wifi kabl za onlajn kontroler KKRPW01A

Dodirni LCD zidni upravljač (3) KBRC01A

Pojednostavljeni zidni upravljač (3) KBRCS01A

KNX prolaz KLIC-DD
Primedbe
(1) Adapter za ožičavanje isporučen od strane Daikin-a.  Sat i drugi uređaji se kupuju lokalno. / (2) Adapter za ožičavanje je neophodan za svaku unutrašnju jedinicu.
(3) Može da se koristi u kombinaciji sa onlajn kontrolerom KKRP01A.

SPOLJNE JEDINICE RXZ25N RXZ35N RXZ50N

L spoj creva za ovlaživanje (10 kom.) KPMJ983A4L

L rukavci za ovlaživanje (10 kom.) KPMH950A4L

Komplet produžetaka creva za ovlaživanje (2 m) KPMH974A402

Crevo za ovlaživanje (10 m) KPMH942A42

Grejanje i hlađenje
UNUTRAŠNJA JEDINICA FTXZ25N FTXZ35N FTXZ50N

Kapacitet hlađenja Min./Nom./Maks. kW 0,6/2,5/3,9 0,6/3,5/5,3 0,6/5,0/5,8
Kapacitet grejanja Min./Nom./Maks. kW 0,6/3,6/7,5 0,6/5,0/9,0 0,6/6,3/9,4
Ulazna snaga Hlađenje Min./Nom./Maks. kW 0,11/0,41/0,88 0,11/0,66/1,33 0,11/1,10/1,60

Grejanje Min./Nom./Maks. kW 0,10/0,62/2,01 0,10/1,00/2,53 0,10/1,41/2,64
Sezonska 
efikasnost 
(u skladu sa 
EN14825)

Hlađenje Oznaka energetske potrošnje A+++
Pdesign kW 2,50 3,50 5,00
SEER 9,54 9,00 8,60
Godišnja potrošnja energije kWh 92 136 203

Grejanje 
(prosečni 
klimatski uslovi)

Oznaka energetske potrošnje A+++
Pdesign kW 3,50 4,50 5,60
SCOP 5,90 5,73 5,50
Godišnja potrošnja energije kWh 831 1100 1427

Nominalna efikasnost 
(hlađenje na 35°/27° 
nominalnog opterećenja, 
grejanje na 7°/20° 
nominalnog opterećenja)

EER 6,10 5,30 4,55
COP 5,80 5,00 4,47
Godišnja potrošnja energije kWh 205 330 550
Oznaka energetske potrošnje Hlađenje / Grejanje A / A

Kućište Boja Bela
Dimenzije Uređaj Visina x Širina x Dubina mm 295x798x372
Težina Uređaj kg 15
Ventilator - stopa 
protoka vazduha

Hlađenje Visok/Nom./Nizak/Nečujan rad m³/min 10,7/7,5/5,3/4,0 12,1/8,4/5,6/4,0 15,0/9,2/6,6/4,6
Grejanje Visok/Nom./Nizak/Nečujan rad m³/min 11,7/8,6/6,7/4,8 13,3/9,2/6,9/4,8 14,4/10,7/7,7/5,9

Nivo zvučne snage Hlađenje Visok dBA 54 57 60
Grejanje Visok dBA 56 57 59

Nivo zvučnog 
pritiska

Hlađenje Visok/Nom./Nizak/Nečujan rad dBA 38/33/26/19 42/35/27/19 47/38/30/23
Grejanje Visok/Nom./Nizak/Nečujan rad dBA 39/35/28/19 42/36/29/19 44/38/31/24

Priključci cevi Tečnost SP mm 6,35
Gas SP mm 9,5

Napajanje električnom energijom Faza / Učestalost / Napon Hz / V 1~ / 50 / 220-240

SPOLJNA JEDINICA RXZ25N RXZ35N RXZ50N

Dimenzije Uređaj Visina x Širina x Dubina mm 693x795x300
Težina Uređaj kg 50
Ventilator - stopa 
protoka vazduha

Hlađenje Visok/Nizak m³/min 31,0/22,5 34,4/22,5 40,4/22,5
Grejanje Visok/Nizak m³/min 28,3/16,2 31,5/16,2 33,1/16,2

Nivo zvučne snage Hlađenje Visok dBA 59 61 63
Nivo zvučnog 
pritiska

Hlađenje Visok dBA 46 48 49
Grejanje Visok dBA 46 48 50

Radni opseg Hlađenje Spoljna temp. Min.~Maks. °CDB -10~43
Grejanje Spoljna temp. Min.~Maks. °CWB -20~18

Rashladni fluid Tip / GWP R32/650
Priključci cevi Dužina cevi SJ - UJ Maks. m 10

Visinska razlika UJ - SJ Maks. m 8
Napajanje električnom energijom Faza / Učestalost / Napon Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Struja - 50Hz Maksimalna jačina osigurača (MFA) A -

 (1) EER/COP u skladu sa programom Eurovent 2012
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eOvaj prospekt je napravljen u cilju pružanja informacija i ne predstavlja 

zvaničnu ponudu od strane Daikin Europe N.V.. Kompanija Daikin Europe 
N.V. je sadržinu ovog kataloga sastavila na osnovu svih saznanja do kojih je 
došla. On ne predstavlja nikakvu izričitu niti posrednu garanciju za potpunost, 
tačnost i pouzdanost sadržine kataloga i prikazanih proizvoda i usluga, kao 
ni njihovu podobnost za određenu namenu. Specifikacije su podložne 
promenama bez prethodne najave. Kompanija Daikin Europe N.V. bezuslovno 
odbacuje svaku odgovornost za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu, 
u bilo kom smislu, nastalu usled upotrebe i/ili tumačenja ovog kataloga.  
Vlasnik autorskih prava na celokupnu sadržinu kataloga je kompanija Daikin 
Europe N.V. Daikin diler:

ECPSR14-002

Novi Ururu Sarara sistem 

kombinuje efektivnije 

sredstvo za hlađenje sa 

pet tehnika obrada 

vazduha kako bi došao 

do rešenja potpunog 

komfora sa izuzetno 

malim uticajem na 

okolinu i veoma niskom 

potrošnjom energije. 

Čuva okolinu i čuva Vaš 

novac!

Kompanija Daikin Europe N.V. učestvuje u programu 
sertifikacije Eurovent koji se odnosi na  agregate 
za hlađenje tečnosti (LCP), klima-komore (AHU) i 
ventilator-konvektore (FCU). Proverite tekuće stanje 
sertifikata na internet sajtu: www.eurovent-certification.
com ili: www.certiflash.com

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH
campus 21, Europaring F12/402, A – 2345 Brunn/Gebirge
Tel.: +43 / 22 36 / 3 25 57-0, Faks: +43 / 22 36 / 3 25 57-900 
e-mail: office@daikin.at, www.daikin-ce.com


