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C I S T I C K A V Z D U C H U Nabizime Sirokou skélu ¢isti¢ek vzduchu s funkci zvih¢ovani i bez ni, v rliznych vykonostnich tfidach, aby
vyhovély viem vasim potfebam. At uz potfebujete malou cisticku vzduchu pro jednu mistnost, nebo

MC80Z

]

OJONORORC,

Pratok vzduchu az

480 m3/h

Cisténi vzduchu
azdo 124 m?

Inteligentni
cisténi vzduchu

Pohlcuje zapach prostfednictvim
deodoracniho filtru

Viysoce vykonny elektrostaticky

HEPA filtr

Vetsi, ktera pokryje vetsi plochu, mame pro vas idedlni feSeni. Nase ¢isticky vzduchu jsou navrzeny tak,
aby odstranovaly ¢astice prenasené vzduchem, jako je prach, kout, pyl, zvifeci srst a dalsi alergeny, ale

také pachy a tékavé organické latky (VOC), takze vas vzduch bude cistsi a svezejsi.

MC55W . MC30Y .

< @ Priitok vzduchu az @ Priitok vzduchu az
- 330 m’/h 180 m*/h
@ Cisténi vzduchu ; @ Cisténi vzduchu
a7do82 m? a7 do 46 m?
Pohlcuje zépach prostfednictvim Pohlcuje zépach prostfednictvim
deodoracniho filtru deodoracniho filtru
Vysoce vykonny elektrostaticky Vysoce vykonny elektrostaticky
—— HEPA filtr — S— HEPA filtr






C I S T I C K A V Z D U C H U Tyto ¢isticky vzduchu jsou vybaveny funkci zvihéovani, kterd umoziiuje zvysit vihkost vzduchu v mistnosti,
Majitelé se tak nemusi potykat v zimnim obdobf se suchym vzduchem zneptijemnujicim Zivot lidem,
kteff trpf bolestmi v krku. Nase cisticky vzduchu jsou navrzZeny tak, aby odstrariovaly ¢astice pfendsené

S E Z V L H C O V A N Il M vzduchem, jako je prach, kouf, pyl, zvitecf srst a dal3f alergeny, ale také pachy a tékavé organické

latky (VOC), takZe vas vzduch bude Cistsi a svézejsi.

CK70Z MCK55W MCK70Y
€ =

€:

]
]

——— @ Pratok vzduchu az
= 420 m’/h
- @ Cisténi vzduchu @ Priitok vzduchu a2 @ Préitok vzduchu a2
[ 220 96 m? 330 mh ' 420 m?/h
= Cisténi vzduchu Cisténi vzduchu
~ Zvin¢ovaci vykon 650 ml/h as do 82 m? , a% do 96 m?
Inteligentni 5 o o i
gigténi vzduchu 0 Zvih¢ovaci vykon 500 ml/h 0 Zvih¢ovaci vykon 650 ml/h
Pohlcuje zapach prostrednictvim Pohlcuje zapach prostiednictvim Pohlcuje zapach prostiednictvim
deodoracniho filtru deodoracniho filtru deodora¢niho filtru
Vlysoce vykonny elektrostaticky Vysoce vykonny elektrostaticky ; Vysoce vykonny elektrostaticky
HEPA filtr e HEPA filtr — 4 HEPA filtr



NASE
KONSTRUKCE

Nase cisticky vzduchu jsou navrZzeny s ohledem na uZivatele a poskytujf

jednoduchy a ucinny zpUsob ¢isténi vzduchu. Kazda jednotka je vybavena

prehlednymi indikatory, které ukazuji aktudlni stav PM2,5. K dispozici je také Je zde, kdy? ji potfebujete
jednoduchy ovladaci panel se vsemi potfebnymi nastavenimi. Nase cisticky
vzduchu jsou také navrzeny tak, aby byly tiché a minimalné rusily obyvatele.
S nasimi ¢istickami vzduchu mazete klidné dychat s védomim, Ze mate ten
nejcistsi mozny vzduch.

Nase ¢isticky vzduchu jsou navrzeny tak, aby udrzovaly ¢isty

a prijemny vzduch po cely rok. Pomoci pokrocilych senzor( snimaji
prach, pyl, kouf a dalsi znecistujici latky ve vzduchu a zapinaji se

v pripadé potieby, aby zajistily pfijemnou kvalitu ovzdusi.

Technologie Daikin Streamer

Vsechny nase cisticky vzduchu Daikin jsou vybaveny

STREAMER patentovanou technologif Daikin Streamer, kterd oxidaci
rozklada skodlivé latky zachycené na filtru. Ten se také mize
pysnit dlouhou Zivotnosti - az 10 let!



Nase cisti¢ky vzduchu jsou navrzeny s ohledem na
minimalisticky styl, takze nebudou narusovat estetiku vaseho
domova. Elegantni, moderni design doplni jakykoli interiér,
zatimco lehka konstrukce usnadnuje pfenaseni. K dispozici
je také ovladaci panel se snadnym pouzivanim a se viemi
potfebnymi nastavenimi. S nasimi ¢istickami vzduchu si

mUzete uzivat vyhod ¢istého a svéziho vzduchu, aniz byste
museli slevit ze svého stylu.
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APLIKACE ONECTA
PREVEZMETE KONTROLU

NAD KVALITOU _—
ovzpuii v mistnosTl ()

vvvvvv

Aplikace Onecta je urCena tém, ktefi Ziji na cestach a chtéji
svUj systém Daikin ovlddat pomoci chytrého telefonu.

Nase nové jednotky MCK70Z a MC80Z byly uvedeny na 1 6 NOVINKA

trh s integraci Wi-Fi. To znamena, ze nyn{ mate plnou
kontrolu nad kvalitou vzduchu ve své domacnosti -

muzZete sledovat, ovladdat a pldnovat proces cisténi
v . , . ol L. |
vzduchu prostfednictvim aplikace Daikin Onecta, ktera je |||

do cisticky vzduchu integrovana.

MC80Z MCK70Z

e

PrizpUsobte si systém tak, aby vyhovoval vasemu Zivotnimu stylu
a celoro¢ni Urovni komfortu.

M PrizpUsobte si nastaven, jako je provozni rezim, rychlost
ventildtoru a dalsi funkce.
Prevezméte kontrolu nad kvalitou ovzdusi v mistnosti tim,
Ze budete mit kontrolu nad ¢istickou vzduchu

Ziskejte dtkladny prehled o tom, jak systém pracuje a kolik
energie spotfebovava.

M Zkontrolujte stav systému cisténi vzduchu
Prohlizejte si grafy PM2,5 a vyhodnocujte kvalitu vzduchu
v mistnosti

Nastavte pfesny harmonogram provozu systému a pro kazdy den
zadejte az Sest ¢innosti.

M Naplénujte provozni rezim podle svych osobnich potfeb
Povolte prazdninovy rezim a usetiete néklady



NEDOVOLTE, ABY SPATNA KVALITA VENKOVNIHO VZDUCHU
OVLIVNILA KVALITU OVZDUSI VE VASEM INTERIERU

7 v v 14 7 Vev v 4 @ .
Vzduch v interiéru mitze byt dvakrat az pétkrat vice znecistény > & ’.
nez venkovni vzduch 3‘6)
Ve spolec¢nosti Daikin jsme aktualizovali nase ndstroje, abychom vés informovali O €
o kvalité venkovniho vzduchu a ,zviditelnili neviditelné” tak, aby se vam doma a“
nehromadili necistoty a mohli jste udrzovat ¢isty vzduch. ”
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Propojeni vnitrniho a venkovniho prostredi

(-
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] Jako ambasador kvality vnitfniho ovzdusi poskytuje spole¢nost Daikin

N A spolehlivé informace o venkovnim vzduchu. Uzivatel pak maze podniknout
kroky k minimalizaci vlivu skodlivin z venkovniho ovzdusi ve svém interiéru.
Diisconver your city's outdaor air quality V soucasné dobé mame dvé integrace API: Kvalita ovzdusi a pyl.

1. Nase webové stranky Daikin B2C obsahuji mapu PM2,5.

2. Nase aplikace Onecta poskytuje v soucasné dobé veskeré informace
tykajici se kvality venkovniho ovzdusi. Spotrebitelé mohou sledovat
informace piimo ve své aplikaci.
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Zustarite prosim ve spojeni s nasim webem a sledujte nejnovéjsi aktualizace.




CO VLASTNE DELA
CISTICKA VZDUCHU?

Design nasich cisti¢ek vzduchu uz jste vidéli, ale co se déje uvnitf?
Jak mlzete vidét zde, je toho hodné! Nase cisticky vzduchu obsahuji
Spickové japonské technologie a filtry, které garantuji maximalni
Cistotu a svézest vzduchu, ktery dychate.

Zvlh¢ovaci filtr

Dvouvrstvy filtr pro zvih¢ovani.
Neni tfeba ménit po dobu 10 let.

Deodoracni filtr

Pohlcuje zdpach.

Jednotka Streamer

Vykonné nasavanf
z rlznych stran

Jednotka pro generovani
aktivnich plazmovych ionta

Filtr pro zachytavani prachu:
elektrostaticky HEPA filtr

Zachycuje jemné ¢astice prachu.
Odstranuje 99,97 % jemnych ¢astic
o velikosti 0,3 pm.

Neni treba ménit po dobu 10 let.

Predrazeny filtr

Vstupni otvor ve spodni ¢asti
pfredniho panelu nasava
skodlivé latky v blizkosti
podlahy.



Silné
sani

Nase unikatni vézova konstrukce nasava
vzduch ze 3 smér{ v Sirokém prostoru.

. v

Efektivni
7/ v

zachycovani
v . .
skodlivin
Ucinné zachycuje prach a necistoty
pomoci elektrostatického HEPA filtru.
Prachovy filtr zachycuje volné se
pohybujici latky s navdzanymi
skodlivymi plyny a technologie Streamer

tyto plyny oxidaci rozklada.

Deodoracni filtr pohlcuje a rozklada
zapach.

Rozklad

Technologie Streamer ve vyrobcich
Daikin oxidaci rozklada skodlivé latky
zachycené na filtru.

Z hornf ¢asti zafizeni pak vychazf
dokonale ¢isty vzduch.



CO ODLISUJE NASE
CISTICKY VZDUCHU?

Nase cisticky vzduchu jsou vybaveny kompletnim filtra¢nim systémem se
Ctyfmi stupni filtrace, které se postaraji o co nej¢istsi vzduch. Prvnim stupném
je predrazeny filtr, ktery pomaha zachytit a odstranit velké ¢astice, jako je
prach, zvifeci chlupy ¢i Zmolky. Druhym stupném je elektrostaticky HEPA filtr,
ktery zachycuje a odstranuje malé ¢astice, jako jsou alergeny, roztoci a kour.
Tretim stupném je deodoracni filtr, ktery pomaha snizovat zapach ve vzduchu.
A konecné ctvrtym stupném je zvihcovaci filtr, ktery dodéva vzduchu vihkost.
S nasimi ¢istickami vzduchu si mUzete uZivat vyhod cistého a svéZiho vzduchu

s minimalnf ddrzbou.

/O

1. Pfedrazeny filtr

Nase cisticky vzduchu jsou vybaveny
pokrocilym predfazenym filtrem,
ktery pomahd zachytit a odstranit
velké castice, jako je prach, chlupy
domédcich zvifat a Zzmolky. Tento filtr
snizuje mnozstvi znecistujicich latek,
které nasledné prechdzeji k hlavnimu
filtru, ¢imz napomaha k prodlouzeni
Zivotnosti ¢isticky vzduchu a zlepsenf
jejho vykonu.

2. HEPA filtr

Viysoce vykonny elektrostaticky HEPA filtr

HEPA filtrace je vysoce Ucinny systém filtrovani
¢astic, ktery je ur¢en k zachytavanf jemnych
¢astic prachu. Vyzkum ukazal, ze odstranuj
99 % ¢astic o velikosti 0,1 um az 2,5 um.

1. KROK

2. KROK

VYSLEDEK

Filtr i¢inné zachyti prach pomocf elektrostatickych
sil. Neni tedy nachylny k ucpévani v porovnani

s neelektrostatickymi HEPA filtry, které zachycujf
¢astice pouze jemnosti svych ok.

Filtrem tudiz mdze projit vétsi mnozstvi vzduchu.

FILTR VYCISTI VETSI MNOZSTVI
VZDUCHU!

3. Deodorac¢ni filtr

Nase cisticky vzduchu jsou vybaveny
vykonnym deodorac¢nim filtrem,
ktery pomaha snizovat zépach ve
vzduchu. Tento filtr je navrzen tak,
aby zachycoval a neutralizoval pachy
z vareni, koureni, domacich zvirat

a daldich zdrojd.

4. Zvlihcovaci filtr

Nase cisticky vzduchu jsou vybaveny
vestavénym zvlh¢ovacim filtrem, ktery
pomaha doddavat vzduchu vihkost.
Tento filtr branf pfilis suchému
vzduchu, jeZ mze zpdsobovat
problémy, jako jsou statickd elektfina
¢i dychacf potize.

Ne vsechny jednotky vsak zvih¢ovaci
filtr maji. Na strdnce s prehledem
portfolia ovérte, které z nich jsou
zvlh¢ovacim filtrem vybaveny.



CO ZNAMENA
ZIVOTNOST FILTRU

10 LET?

Cisticky vzduchu Daikin se odlisuji filtry, které vydrzi mnohem
déle, nez srovnatelné jednotky na trhu, a které vam zajisti

az 10 let bez nutnosti jeho vymeny. Tim vam Setfi ndklady

a zajistuji vam klid na 10 let.




NASE TESTOVANA UCINNOST

** Jplny prehled o tom, které jednotky byly testovény, naleznete na strané 16.
AktudInf informace naleznete také na nasich webovych strankach.
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Allergy-friendly
Quality Tested

ECARF

www.ecarf-siegel.org

U¢innost proti alergendm uznané organizaci
BAF (British Allergy Foundation)

Schvalovaci pecet organizace Allergy UK zarucuje, Ze vyrobek je Gc¢inny
pfi redukci malych &astic, které mohou zahrnovat alergeny, bakterie
a viry.

Schvalena kvalita tohoto vyrobku/sluzby
vhodna pro alergiky je certifikovana Nadaci
Evropského centra pro vyzkum alergii

Nezévisla poradni skupina 15 pfednich mezinarodnich védcl a technik(
vypracovala kritéria, kterd ECARF pouziva k hodnoceni rdznych skupin
vyrobkU. Zahrnuji prahové hodnoty a vylucovaci kritéria, diky nimz

je alergické reakce velmi nepravdépodobna’ Krite’ria jsou pravidelné

Vyrobek obdrzi pecet, pokud Ize na zékladé auditd nebo studii prokazat,
7e kritéria byla spInéna.

Cisti¢ky vzduchu Daikin témito testy prosly a Ize je povazovat za vhodné
pro alergiky. Neplati pro ¢isticky vzduchu s funkci zvih¢ovani.

Prokazana ucinnost proti respiracnim virdm
(mimo jiné lidskému koronaviru HCoV-229E)

vyhodnocena laboratofi Institut Pasteur de Lille*

Jednotky byly také vyhodnoceny jako 99,93% Ucinné proti viru HINT za
2,5 minuty*. HIN1 je virus zpGsobujici béznou chfipku. To znamend, ze
¢isticky vzduchu Daikin predstavuji dalsi doplikové opatfen v boji proti
respira¢nim onemocnénim. Nase kompaktni ¢isticky typu plug-and-play,

jejichZ U¢innosti napoméaha kombinace vysoce vykonného elektrostatického

filtru HEPA, ktery virus zachyti, a nasledného intenzivniho plsobeni
patentované technologie Flash Streamer spolecnosti Daikin, kterd virus

odstrani, mohou vyrazné prispét ke snizenf rizika pfenosu respira¢nich vird.

99,98 %

koronaviru

Podle testl provedenych v laboratofich Institut
Pasteur de Lille odstranujf Cisticky spolecnosti
vzduchu Daikin vice nez 99,98 % lidského koronaviru
HCoV-229E za 2,5 minuty*. Tento virus patfi do stejné
rodiny jako koronavirus SARS-CoV-2, ktery zpUtsobil
pandemii COVID-19.

B




NASE PARTNERSTVI S INSTITUT
PASTEUR DE LILLE

> Institut Pasteur de Lille je vyzkumna nadace, kterd byla zaloZena v roce 1894. Vznikl jako reakce
na epidemie v 19. stoletf a jiz vice nez 120 let bojuje proti nemocem prostfednictvim vyzkumu
patogend, vyvoje vakcin a 1€kl a propagace preventivnich opatfeni a spradvné hygienické praxe.
Institut Pasteur de Lille je ¢lenem mezindrodni sité institutd Pasteur. Tato sit, plsobici ve 25 zemich
na viech kontinentech, sdruzuje 32 instituci, které spojuje spole¢né poslani a hodnoty ve prospéch
obyvatelstva. Jejim posldnim je zapojit védu do sluzeb zdravi. V sou¢asné dobé ma Pasteur Institute
of Lille 33 vyzkumnych tym ¢itajicich vice nez 800 osob, které denné pracuji na porozumeéni
nemocem a na boji proti nim, ale také na zpomaleni jejich $ifeni a na pfedstavach lécebnych metod
budoucnosti.

> Spole¢nost Daikin prodava cisticky vzduchu jiz vice nez 45 let a jako specialista na fizenf kvality
vzduchu povazuje za své poslani poskytovat inovativni feseni. Nase Cisticky vzduchu a patentovana
technologie ¢isténi vzduchu, kterd se uplatriiuje i v dalsich zafizenich Daikin, jiz ddvno prokézaly svou
Uc¢innost v boji proti znecisténému ovzdusi i sezénnim pyldm a virdm. Aby spole¢nost Daikin Europe
N.V. podpofila své tvrzeni o Uc¢innosti své technologie, povéfila Institut Pasteur de Lille testovanim své
fady cisticek vzduchu. Nynf bylo oficidlné prokdzano, ze modely Daikin odstranuji vice nez 99,98 %
lidského koronaviru HCoV-229E za 2,5 minuty. To je vyznamny Uspéch.

*Zatizeni Daikin MCK55WVM (komercni nazev MCKS5W), testované Institutem Pasteur de Lille, odstrariuje 99,996 % lidského koronaviru HCoV-229E za 2,5 minuty provozu v rezimu,turbo” v laboratornich
podminkach (vzduchotésna komora o vnitinim objemu 0,47 m? bez vymény vzduchu). Lidsky koronavirus HCoV-229E se lisi od viru odpovédného za COVID-19, SARS-CoV-2, ale patfi do stejné rodiny

——

koronavirC. | Zafizeni Daikin MC55WVM (komeréni nazvy MC55W/VB), testované Institutem Pasteur de Lille, odstrani 99,

9% lidského koronaviru HCoV-229E za 2,5 minuty provozu pi rychlosti,turbo”
v laboratornich podminkach (vzduchotésna komora o vnitfnim objemu 1,4 m? bez vymény vzduchu). Lidsky koronavirus HCoV-229E se lisi od viru odpovédného za COVID-19, SARS-CoV-2, ale patif
do stejné rodiny koronavird. | Zafizeni Daikin MCKS5WVM (komer¢ni ndzev MCK55W), testované Institutem Pasteur de Lille, odstrani 99,986 % viru chfipky A podtypu HIN1 za 2,5 minuty provozu

pfi rychlosti,turbo” v laboratornich podminkach (vzduchotésna komora o vnitinim objemu 0,47 m? bez vymény vzduchu). | Zafizeni Daikin MC55WVM (komeréni ndzvy MC55W/VB), testované
Institutem Pasteur de Lille, odstrani 99,93 %
vymeény) Zafizeni Daikin MCK70YVM (komer¢ni nazvy MCK70YV/YB), testované Institutem Pasteur de Lille, odstrani 8 % lidského koronaviru HCoV-229E za 1,5 minuty provozu pfi rychlosti, turbo”
v laboratornich podminkach (vzduchotésna komora o vnitfnim objemu 1,3 m?, bez vymény vzduchu). Lidsky koronavirus HCoV-229E se li3f ru odpovédného za COVID-19, SARS-CoV-2, ale patfi
do stejné rodiny koronavird. Zafizeni Daikin MCK70YVM (komercni ndzvy MCK70YV/YB), testované Institutem Pasteur de Lille, odstrani 99,65 % viru chiipky A podtypu HIN1 za 1,5 minuty provozu pfi
rychlosti,turbo” v laboratornich podminkach (vzduchotésna komora o vnitinim objemu 1,3 m? bez vymény vzduchu)

ru chiipky A subtypu HIN1 za 2,5 minuty provozu pfi rychlosti,turbo” v laboratornich podminkéch (vzduchotésna komora o vnitfnim objemu 0,47 m?, bez
9

99,9
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CISTENI VZDUCHU

= 5 27 cm s 3 B 5
31,5¢cm 27 cm 27 cm
@ Cisténi vzduchu @ Cigténi vzduchu @ Cisténi vzduchu
azdo 124 m? azdo 82 m? azdo 46 m?
Funkce/nazev modelu Mc80zZ MC55W Mc30Y MCK70Z | MCK55W MCK70Y
Rozmeéry 63x31,5x31,5 50x27x27 45x27x27 76x31,5x315 70x27%27 60x39,5%28,7
Vyuzitelnd plocha mistnosti do 124 m? 82m? 46 m? 96 m? 82m? 96 m?
Hmotnost 98kg 68kg 58kg 125kg 95kg 125kg
Bily predni panel, ” ' Bila . ,

Barva t;r?astréeisrgépsai?ﬁeﬁ Bila Bila Tmav:éaigz(ézjerze gila Bila
Prtok vzduchu 480 m¥h 330 m¥h 180 m¥h 420 m¥h 330m¥h 420 m¥h
Funkce
Zvih¢ovani v v v
Elektrostaticky filtr HEPA v v v v v v
Dezodora¢ni filtr v v v v4 v v
Automaticky rezim v v v v v

CISTENI VZDUCHU A ZVLHCOVANI

31,5cm 5 3 27 cm s A 28,7%

o———-o0
31,5¢cm 27 cm 395cm
@ Cisténi vzduchu @ Cisténi vzduchu @ Cisténi vzduchu
a7do 96 m? a7 do 82 m? a7 do 96 m?

Podrobna vyjadreni o testech provedenych organizaci Institut Pasteur de Lille naleznete na strané 15.
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U cinne spory plisnf jemné ultrajemné tékave
Od Stra h Ova’ N I’ Castice Castice organické

slouceniny

znec“:iét’ujl’cich (VOC)

latek @ {%}

a alergent

pyl bakterie pachy viry vlasy

Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol.s r.o.
Budéjovicka 778/3a, 140 00 Praha 4 - Michle, Czech Republic - Tel: 00420/221715 700 - Fax: 00420/221715 701 - E-Mail: office@daikin.cz - www.daikin.cz
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Tato publikace slouzi pouze pro informacni Ucely a nepfedstavuje zadnou zavaznou nabidku ze strany Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. sestavila obsah této publikace dle svého nejlepsiho

védomi. Nepfebirdme zadné vyslovné nebo z okolnosti vyplyvajici zaruky Uplnosti, presnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro urcity tcel vztahuijici se na obsah, produkty a sluzby zde zminéné.
Technické udaje podléhaji zménam bez predchoziho upozornéni. Spole¢nost Daikin Europe N.V. vyslovné odmita jakoukoli odpovédnost za piimé nebo nepfimé skody v nejsirsim slova smyslu,

které vzniknou v diisledku pouzZivani a/nebo interpretace této publikace nebo by s ni mohly souviset. Veskery obsah je predmétem autorskych prév spole¢nosti Daikin Europe N.V.

Viytisténo na bezchlérovém papiru.

Design vytvofila spole¢nost La Movida





