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Ç Ü N K Ü  T E M İ Z  H A V A Y I  Ö N E M S İ Y O R U Z
H A V A  T E M İ Z L E Y İ C İ L E R ;
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Farklı boyutlara ve uygulama türlerine yönelik hem nemlendiricili hem de nemlendiricisiz geniş bir 
hava temizleyici serisi sunuyoruz. İster tek bir oda için küçük bir hava temizleyiciye, ister geniş bir yüzey 
alanı için daha büyük bir hava temizleyiciye ihtiyacınız olsun sizin için mükemmel bir çözümümüz var. 
Hava temizleyicilerimiz toz, sigara dumanı, polen, evcil hayvan tüyleri ve diğer alerjenler gibi havadaki 
partikülleri ve ayrıca kötü kokuları ve uçucu organik bileşikleri (VOC) gidermek ve böylece daha temiz ve 
taze bir hava sağlamak için tasarlanmıştır. 

H A V A  T E M İ Z L E Y İ C İ

Koku giderme filtresi 
sayesinde kötü kokuları giderir

Yüksek Performanslı Elektrostatik 

HEPA filtre

46 m²'ye kadar 
hava temizleme

180 m³/sa'e kadar hava debisi 

MC30Y

Koku giderme filtresi 
sayesinde kötü kokuları giderir

Yüksek Performanslı Elektrostatik 

HEPA filtre

MC55W

82 m²'ye kadar 
hava temizleme

330 m³/sa'e kadar hava debisi 

MC80Z

Koku giderme filtresi 
sayesinde kötü kokuları giderir

Yüksek Performanslı Elektrostatik 

HEPA filtre

124 m²'ye kadar 
hava temizleme

480 m³/sa'e kadar hava debisi 

Akıllı hava 
temizleme
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N E M L E N D İ R İ C İ L İ 
H A V A  T E M İ Z L E Y İ C İ

Koku giderme filtresi 
sayesinde kötü kokuları giderir

Yüksek Performanslı Elektrostatik 

HEPA filtre

82 m²'ye kadar 
hava temizleme

330 m³/sa'e kadar hava debisi 

500 ml/sa nemlendirme 
kapasitesi

MCK55W

Koku giderme filtresi 
sayesinde kötü kokuları giderir

Yüksek Performanslı Elektrostatik 

HEPA filtre

MCK70Y

96 m²'ye kadar 
hava temizleme

420 m³/sa'e kadar hava debisi 

650 ml/sa nemlendirme 
kapasitesi

Bu hava temizleyiciler havadaki nem seviyesini yükseltmek için nemlendirme işlevine sahiptir. Bu da kışın kuru 
havayı önleyerek insanların boğaz kuruluğu şikayetlerini ortadan kaldırır. Hava temizleyicilerimiz toz, sigara 
dumanı, polen, evcil hayvan tüyleri ve diğer alerjenler gibi havadaki partikülleri ve ayrıca kötü kokuları ve 
uçucu organik bileşikleri (VOC) gidermek ve böylece daha temiz ve taze bir hava sağlamak için tasarlanmıştır

MCK70Z

Akıllı hava 
temizleme

Koku giderme filtresi 
sayesinde kötü kokuları giderir

Yüksek Performanslı Elektrostatik 

HEPA filtre

96 m²'ye kadar 
hava temizleme

420 m³/sa'e kadar hava debisi 

650 ml/sa nemlendirme 
kapasitesi



6

K E N D İ 
T A S A R I M I M I Z
Hava temizleyicilerimiz, kullanıcı dikkate alınarak tasarlanmıştır ve havanın 
temizlenmesi için basit ve verimli bir yol sunar. Her ünite mevcut PM2.5 
göstergesine karşılık gelen anlaşılır gösterge ışıkları içerir ve ayrıca ihtiyaç 
duyduğunuz tüm ayarları içeren, kullanımı kolay bir kontrol paneline sahiptir. 
Hava temizleyicilerimiz ayrıca sessiz çalışacak şekilde tasarlanır; düşük ses 
seviyelerine sahiptir ve bu nedenle rahatsızlık yaratmaz. Hava temizleyicilerimizle 
mümkün olan en temiz havayı soluduğunuzu bilerek rahatça nefes alabilirsiniz.

İhtiyaç duyduğunuzda yanınızda 
Hava temizleyicilerimiz havanızın temizliğini ve konforunu yıl 
boyunca koruyacak şekilde tasarlanır. En gelişmiş sensörleri 
kullanarak havadaki toz, polen, sigara dumanı ve diğer 
kirleticileri tarar ve konforlu bir hava kalitesinin garanti edilmesi 
için gerekli olduğunda açık konuma geçer.

Daikin Streamer Teknolojisi  
Daikin Hava Temizleyicilerin tamamı, filtrede tutulan zararlı 
maddeleri oksidasyonla bozundurmak üzere patentli Daikin 
Streamer Teknolojisiyle donatılmaktadır. On yıllarca kullanım 
ömrüne sahip bu filtre pazar lideridir.
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Minimalist 
tasarım

Hava temizleyiciler, minimalist bir stille tasarlanmaktadır, 

bu nedenle evinizin estetiğini bozmaz. İnce, modern 

tasarımı her türlü iç dekora sorunsuz uyum sağlarken 

hafif yapısı sayesinde kolayca taşınabilir. Ayrıca, ihtiyaç 

duyduğunuz tüm ayarları içeren, kullanımı kolay bir 

kontrol paneli vardır. Hava temizleyicilerimizle temiz, 

taze havanın keyfini tarzınızdan ödün vermeksizin 

çıkarabilirsiniz.
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O N E C T A  U Y G U L A M A S I 
İ Ç  O R T A M  H A V A S I  K A L İ T E N İ Z İ 
K O N T R O L  A L T I N D A  T U T U N

Kontrol   
Sistemi yaşam tarzınıza ve yıl boyu konfor düzeylerinize uygun 

şekilde özelleştirin.

   �Çalışma modu, fan devri, işlevler,... gibi ayarları uyarlayın
   �Hava Temizleyici kontrol ederek iç ortam havası kalitenizi 

kontrol altında tutun

İzleme  
Sistemin nasıl bir performans sergilediğine ve ne kadar enerji 

tükettiğine ilişkin ayrıntılı bir değerlendirme alın.

  �Hava Temizleyici sisteminin durumunu kontrol edin
  �İç ortam havası kalitenizi değerlendirmek için PM2.5 

grafiklerine ulaşın

Onecta Uygulaması sürekli hareket halinde yaşayan ve Daikin sistemini 

akıllı telefonlarından kontrol etmek isteyenler içindir.

Programlama  
Sistemin ne zaman çalışması gerektiğini belirleyen bir program 

oluşturun ve günde altı adede kadar eylem oluşturun.

   �Çalışma modunu kişisel ihtiyaçlarınıza göre programlayın
   �Tasarruf etmek için tatil modunu etkinleştirin

Yeni ünitelerimiz MCK70Z ve MC80Z, Wi-Fi uyumlu 
olarak piyasaya sürülmektedir. Daikin Hava 
Temizleyici Ünitesi Daikin Onecta Uygulamasıyla 
entegre edilebildiğinden hava temizleme işlemini 
takip ve kontrol edebilir ve programlayabilir, böylece 
evinizdeki havanın kalitesini daima kontrol altında 
tutabilirsiniz.  

YENİ

YENİ

MC80Z MCK70Z
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K Ö T Ü  D I Ş  O R TA M  H AVA S I  K A L İ T E S İ N İ N  İ Ç  O R TA M  H AVA N I Z I N 
K A L İ T E S İ N İ  E T K İ L E M E S İ N E  İ Z İ N  V E R M E Y İ N
İç ortam havası, dış ortam havasından 2-5 kat daha kötü olabilir
Daikin olarak, kirli havanın evinizin içinde birikmesini önlemenizi ve Daikin çözümüyle 
havanızı temiz tutmanızı sağlamak üzere "görünmezi görünür hale getirmek" için sizi 
dış ortam havası kalitesi hakkında haberdar edecek araçlarımızı güncelledik.

İç Ortam Havası Kalitesini büyük önem veren Daikin, kullanıcının 
ortamına özel olarak güvenilir dış ortam havası bilgileri sunmaktadır, 
böylece kullanıcılar, içerideyken zararlı dış ortam havasına 
maruziyetlerini en aza indirmek için önlemler alabilirler. Şu anda iki 
API entegrasyonumuz bulunuyor: Hava kalitesi ve Polen.

1.	 Daikin B2C web sitemizde şu anda PM2.5 haritası 
bulunmaktadır.

2.	 Onecta Uygulamamız, Dış Ortam Havası kalitesiyle ilgili tüm 
bilgileri içermektedir. Kullanıcılar, bilgileri doğrudan uygulama 
üzerinden takip edebilirler.

Devam eden güncellemeler için lütfen web sitelerimizi takip edin.

İç-dış ortam havası bağlantısını kullanın
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Nemlendirme filtresi
Nemlendirme için çift katmanlı filtre.
10 yıl boyunca değiştirilmesine gerek yoktur.

Koku giderme filtresi
Kokuyu emer.

Streamer ünitesi

Aktif plazma iyon üretme ünitesi

Toz toplama filtresi:  
elektrostatik HEPA Filtresi
İnce toz partiküllerini yakalar.
0,3 μm’lik ince partiküllerin %99,97’sini giderir.
10 yıl boyunca değiştirilmesine gerek yoktur.

Ön filtre

Ön panelin altındaki giriş, 
zemin yakınındaki zararlı 
maddeleri toplar.

Tüm taraflardan 
güçlü emiş

B İ R  H A V A  T E M İ Z L E Y İ C İ 
A S L I N D A  N E  Y A P A R ?
Hava temizleyicilerimizi dıştan görüyorsunuz, peki ya içinde neler olup 
bittiğini hiç merak ettiniz mi? Burada görebileceğiniz gibi çok şey oluyor! 
Hava temizleyicilerimiz soluduğunuz havanın mümkün olduğunca 
temiz ve taze olmasını sağlamak üzere üstün Japon teknolojisini ve 
filtreler içermektedir.
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Güçlü emiş
Benzersiz kule yapımız havayı 3 farklı 
yönde geniş bir alandan çeker.

Kirleticilerin 
etkili şekilde 
tutulması
Toz ve kirleticileri bir elektrostatik HEPA 
filtresiyle etkili şekilde yakalar.  
 
Toz toplama filtresi, zararlı gazları tutan 
askıdaki maddeleri yakalar ve Streamer 
teknolojisi de bu gazları oksidasyon 
yöntemiyle bozunmaya uğratır.
 
Koku giderici filtre, kokuları emer ve kırar.

Bozundurma
Filtrede tutulan zararlı maddeleri 
oksidasyon yöntemiyle bozunmaya 
uğratmak üzere Daikin’ın Streamer 
teknolojisini kullanır. 
 
Ardından, temiz hava cihazın üstünden 
salınır.
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H A V A  T E M İ Z L E Y İ C İ L E R İ M İ Z İ 
D İ Ğ E R L E R İ N D E N 
A Y I R A N   Ş E Y L E R  N E L E R D İ R ?

3. Koku giderme filtresi
Hava temizleyicilerimiz havadaki 
kötü kokuların azaltılmasına yardımcı 
olan güçlü bir koku giderme filtresi 
içermektedir. Bu filtre pişirilen 
yemeklerden, sigara tüketiminden, 
evcil hayvanlardan vb. kaynaklanan 
kötü kokuları yakalamak ve nötr hale 
getirmek üzere tasarlanmıştır. 

1. Ön filtre
Hava temizleyicilerimiz toz, evcil 
hayvan tüyleri ve tiftikler gibi büyük 
partiküllerin yakalanmasına ve 
giderilmesine yardımcı olan gelişmiş 
bir ön filtre içermektedir. Bu ön filtre, 
ana filtreye ulaşan kirletici miktarını 
azaltmanıza yardımcı olur ve bu da 
hava temizleyicinin ömrünü uzatırken 
performansını yükseltir.

4. Nemlendirme filtresi
Hava temizleyicilerimiz, havanın 
nemlendirilmesine yardımcı olan 
dahili bir nemlendirme filtresine 
sahiptir. Bu filtre havanın çok 
kurumasını engelleyerek statik elektrik 
ve solunum yolu sorunları gibi 
problemlerin engellenmesini sağlar. 

Her ünitede bir nemlendirme filtresi 
bulunmamaktadır. Hangi ünitelerin 
nemlendirme filtresi içerdiğini görmek 
için lütfen portföye genel bakış 
sayfamıza bakın.

2. Daikin HEPA Filtresi
Yüksek Performanslı Elektrostatik HEPA Filtresi
HEPA filtresi, ince toz partiküllerini yakalamak 
üzere tasarlanan yüksek verimli bir partikül 
hava filtre sistemidir. Araştırmalar, boyutu 
0,1μm ile 2,5μm arasında olan partiküllerin 
%99’unu giderdiğini göstermektedir. 
 
1 .  A D I M 	� Filtre, elektrostatik kuvvetleri kullanarak tozları 

etkili şekilde toplar. Partikülleri sadece küçük 
filtre gözleri sayesinde toplayan, elektrostatik 
olmayan HEPA filtrelerine kıyasla tıkanma 
ihtimalleri daha düşüktür.

2 .  A D I M 	� Böylece, filtreden daha yüksek miktarda hava 
geçebilir.

 

S O N U Ç 	� F İ L T R E  D A H A  Y Ü K S E K  M İ K T A R D A 
H A V A Y I  T E M İ Z L E Y E B İ L İ R !

Hava temizleyicilerimiz, havanızın mümkün olduğunca temiz olmasını sağlamak 
üzere dört filtreleme aşamasından oluşan tam bir filtreleme sistemi içermektedir. 
Birinci aşamayı toz, evcil hayvan tüyleri ve tiftikler gibi büyük partiküllerin 
yakalanmasına ve giderilmesine yardımcı olan bir ön filtre oluşturur. İkinci 
aşamada alerjenler, toz maytları ve sigara dumanı gibi küçük partikülleri yakalayan 
ve gideren bir elektrostatik HEPA filtresi bulunur. Üçüncü aşamayı ise havadaki 
kötü kokuların azaltılmasına yardımcı olan bir koku giderme filtresi oluşturur. 
Son olarak, dördüncü aşamada havanın nemlendirilmesine yardımcı olan bir 
nemlendirme filtresi yer alır. Hava temizleyicilerimizle temiz, taze havanın keyfini 
minimum bakım ihtiyacıyla çıkarabilirsiniz.
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1 0  Y I L L I K  F İ L T R E 
Ö M R Ü  N E  A N L A M A 
G E L İ Y O R ?
Daikin Hava Temizleyiciler filtrenin yenilenmesine gerek 
kalmaksızın 10 yıllık kullanım ömrünü garanti ederek 
piyasa standardından çok daha uzun ömürlü filtreleriyle 
diğerlerinden ayrılmaktadır. Böylece, maliyet tasarrufu elde 
edilir ve 10 yıl boyunca kafa rahatlığı sağlar.
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T E S T  E D I L M I Ş  V E R I M L I L I K

Solunum yoluyla bulaşan virüslere (HCoV-229E  
İnsan Koronavirüsü de dahil) karşı etkinliği 
Institut Pasteur de Lille tarafından kanıtlanmıştır* 

Ünitelerin ayrıca H1N1 virüsünü 2,5 dakika içinde %99,93 oranında 
giderdiği değerlendirilmiştir*. H1N1 genel gribe neden olan virüstür. Bir 
başka ifadeyle, Daikin’ın hava temizleyicileri, solunum yolu hastalıklarıyla 
mücadelede ilave bir önlem olarak karşımıza çıkmaktadır. Etkinliğini, 
virüsleri yakalamak üzere yüksek performanslı elektrostatik HEPA filtresi ve 
virüsleri gidermek üzere Daikin'ın patentli Flash Streamer teknolojisinin bir 
kombinasyonuyla sağlayan kompakt 'tak çalıştır' hava temizleyicilerimiz 
solunum yoluyla virüs taşınması riskinin büyük ölçüde azaltılmasına katkıda 
bulunur.

Bu ürünün/hizmetin onaylanmış alerji dostu 
kalitesi, Alerji Araştırma Kuruluşu Avrupa 
Merkezi tarafından tescillenmiştir 

Farklı ürün gruplarının değerlendirilmesi için kullanılan ECARF kriterleri, 
önde gelen 15 uluslararası bilim insanı ve teknisyenin oluşturduğu 
bağımsız bir danışma paneli tarafından geliştirilmektedir. Eşik değerleri ve 
bir alerjik reaksiyon ihtimalinin çok düşük olduğunu gösteren hariç tutma 
kriterleri de buna dahildir. Kriterler en son bilimsel bulguları yansıtacak 
şekilde düzenli olarak güncellenmektedir.

Bir ürün, kriterlerin yerine getirildiğini gösteren denetimler veya 
çalışmalar sonucu onaylandığında bir Etiket kazanır.
Daikin Hava Temizleyiciler bu testleri geçmiştir ve alerji dostu olarak 
kabul edilebilir. Nemlendirme işlevine sahip Hava Temizleyiciler için 
geçerli değildir.

BAF'ye (British Allergy Foundation) göre 
alerjenlere karşı etkilidir

Birleşik Krallık Alerji Onayı Damgası bir ürünün alerjenler, bakteriler ve 
virüsler içerebilecek küçük partikülleri düşürmedeki etkinliğini.

** hangi ünitelerin test edildiğine dair ayrıntılı bilgiler için lütfen 16. sayfaya bakın. 
Güncel bilgileri için çevrimiçi web sitemize de başvurabilirsiniz.

**

Koronavirüsün  

 %99,98'ini  

2,5 dakika içinde gidermiştir

Institut Pasteur de Lille laboratuvarlarında 
gerçekleştirilen testere göre, Daikin’ın hava 

temizleyicileri HCoV-229E İnsan Koronavirüsünün 
%99,98'ini 2,5 dakika* içinde gidermektedir.  

Bu virüs, COVID-19 salgınına yol açan koranavirüs 
olan SARS-CoV-2 ile aynı ailedendir.

https://www.daikin.eu/en_us/press-releases/institut-
pasteur-de-lille-validates-effectiveness-of-daikin-s-air-

purifiers-against-human-coronavirus.html
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Koronavirüsün  

 %99,98'ini  

2,5 dakika içinde gidermiştir

I N S T I T U T  P A S T E U R  D E  L I L L E 
İ L E  İ Ş  O R T A K L I Ğ I M I Z

Institut Pasteur de Lille nedir?
	› Institut Pasteur de Lille, 1894 yılında kurulmuş bir araştırma kuruluşudur. 19. yüzyılda meydana gelen 

salgınlara yanıt olarak kurulan Institut Pasteur de Lille, 120 yılı aşkın bir süredir patojenler üzerinde 
araştırmalar yaparak, aşı ve ilaçlar geliştirerek ve önleyici önlemleri ve iyi hijyen uygulamalarını teşvik 
ederek hastalıklarla mücadele etmektedir. Institut Pasteur de Lille uluslararası Pasteur kuruluşları 
ağının bir üyesidir. Tüm kıtalarda 25 ülkeyi kapsayan bu Ağ, insanların yararına ortak misyonlar ve 
değerler etrafında birleşmiş 32 kuruluşu bir araya getirmektedir. Misyonları, sağlık hizmetlerinde 
bilimden sonuna kadar faydalanmaktır. Bugün Pasteur Institute of Lille, 33 araştırma ekibi ve 800'den 
fazla çalışanı ile her gün hastalıkları anlamak ve bunlarla mücadele etmek, hastalıkların gelişimini 
yavaşlatmak ve geleceğin tedavilerini keşfetmek için çalışmaktadır.

Bu, Hava Temizleyicilerimiz  
için ne anlama geliyor?
	› Daikin, hava kalitesi yönetimi alanında bir uzman olarak yenilikçi çözümler sunmayı kendine 

bir misyon olarak kabul etmiştir ve 45 yılı aşkın bir süredir hava temizleyiciler satmaktadır. 
Hava temizleyicileri ve diğer Daikin cihazlarında kullanılan patentli hava temizleme teknolojileri 
hava kirliliğine ve ayrıca sezonsal polenlere ve virüslere karşı verimliliklerini uzun bir süredir 
kanıtlamaktadır. Daikin Europe N.V. sahip olduğu teknolojinin verimlilik iddiasını güçlendirmek için 
hava temizleyici serisini Institut Pasteur de Lille'e test ettirmiştir. Artık, Daikin modellerinin insan 
koronavirüs HCoV-229E'yi 2,5 dakika içinde %99,98 oranında giderdiği resmi olarak kanıtlanmıştır. 
Bu çok önemli bir başarıdır.

* Institut Pasteur de Lille tarafından test edilen Daikin cihazı MCK55WVM (ticari adı MCK55W), laboratuvar koşullarında (iç hacmi 0,47 m3 olan ve hava yenileme özelliği bulunmayan hava geçirmez 
haznede) "turbo" devirde çalıştırıldığında HCoV-229E İnsan Koronavirüsünü 2,5 dakika içinde %99,996 oranında gidermektedir. HCoV-229E İnsan Koronavirüsü, COVID-19 ve SARS-CoV-2'ye neden 
olan virüsten farklıdır, ancak aynı koronavirüs ailesine aittir. | Institut Pasteur de Lille tarafından test edilen Daikin cihazı MC55WVM (ticari adı MC55W/VB), laboratuvar koşullarında (iç hacmi 1,4 m3 
olan ve hava yenileme özelliği bulunmayan, hava geçirmez haznede) "turbo" devirde çalıştırıldığında HCoV-229E İnsan Koronavirüsünü 2,5 dakika içinde %99,98 oranında gidermektedir. HCoV-229E 
İnsan Koronavirüsü, COVID-19 ve SARS-CoV-2'ye neden olan virüsten farklıdır, ancak aynı koronavirüs ailesine aittir. | Institut Pasteur de Lille tarafından test edilen Daikin cihazı MCK55WVM (ticari adı 
MCK55W), laboratuvar koşullarında (iç hacmi 0,47 m3 olan ve hava yenileme özelliği bulunmayan hava geçirmez haznede) "turbo" devirde çalıştırıldığında Grip A virüsü alt tipi H1N1'i 2,5 dakika içinde 
%99,986 oranında gidermektedir. | Institut Pasteur de Lille tarafından test edilen Daikin cihazı MC55WVM (ticari adı MC55W/VB), laboratuvar koşullarında (iç hacmi 0,47 m3 olan ve hava yenileme 
özelliği bulunmayan hava geçirmez haznede) "turbo" devirde çalıştırıldığında Grip A virüsü alt tip H1N1'i 2,5 dakika içinde %99,93 oranında gidermektedir. "Institut Pasteur de Lille tarafından test edilen 
Daikin cihazı MCK70YVM (ticari adı MCK70YV/YB), laboratuvar koşullarında (iç hacmi 1,3 m3 olan ve hava yenileme özelliği bulunmayan hava geçirmez haznede) "turbo" devirde çalıştırıldığında İnsan 
Koronavirüsü HCoV-229E'yi 1,5 dakika içinde %99,98 oranında gidermektedir. HCoV-229E İnsan Koronavirüsü, COVID-19 ve SARS-CoV-2'ye neden olan virüsten farklıdır, ancak aynı koronavirüs ailesine 
aittir." "Institut Pasteur de Lille tarafından test edilen Daikin cihazı MCK70YVM cihazı (ticari adı MCK70YV/YB), laboratuvar koşullarında (iç hacmi 1,3 m3 olan ve hava yenileme özelliği bulunmayan hava 
geçirmez haznede) "turbo" devirde çalıştırıldığında Grip A virüsü alt tip H1N1'i 1,5 dakika içinde %99,65 oranında gidermektedir."
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Bu yayın yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve kesinlikle Daikin Europe N.V.'yi bağlayıcı bir teklif niteliği taşımamaktadır. Daikin Europe N.V. bu yayının içeriğini mevcut bilgileri dahilinde 

derlemiştir. Bu yayının içeriğinin ve bu yayında tanıtılan ürünlerin ve hizmetlerin eksiksiz, doğru, güvenilir veya belirli bir amaca uygun olduğuna ilişkin doğrudan veya dolaylı hiçbir garanti 

verilmemektedir. Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Daikin Europe N.V. mümkün olan en geniş manada, bu yayının kullanımı ve/veya yorumlanmasıyla ilgili veya bağlantılı 

olarak ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. Tüm içeriğin telif hakkı, Daikin Europe N.V.'ye aittir. 

Klorinsiz kağıda basılmıştır. 
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Kirleticileri 
ve alerjenleri 
gidermede 
etkili

bakteriler virüslerkötü 
kokular

uçucu organik 
bileşikler  

(VOC)

polen kıl ve 
tüyler

ultra ince 
partiküller

ince 
partiküller

tozküf 
sporları

27 cm
27 cm

45
 c

m

46 m²'ye kadar 
hava temizleme

27 cm
27 cm

50
 c

m

82 m²’ye kadar 
hava temizleme

31,5 cm
31,5 cm

63
 c

m

124 m²’ye kadar 
hava temizleme

H A V A  T E M İ Z L E M E H A V A  T E M İ Z L E M E  +  N E M L E N D İ R M E

İşlevler/Model Adı MC80Z MC55W MC30Y MCK70Z MCK55W MCK70Y

Boyutlar 63x31,5x31,5 50x27x27 45x27x27 76x31,5x31,5 70x27x27 60x39,5x28,7

Maks. uygulama odası alanı 124 m2 82 m2 46 m2 96 m2 82 m2 96 m2

Ağırlık 9,8 kg 6,8 kg 5,8 kg 12,5 kg 9,5 kg 12,5 kg

Renk Beyaz ön panel, 
koyu gri gövde

Beyaz Beyaz
Beyaz model

Koyu gri model
Beyaz Beyaz

Hava Debisi 480 m³/sa 330 m³/sa 180 m³/sa 420 m³/sa 330 m³/sa 420 m³/sa

İşlevler

Nemlendirme

Elektrostatik HEPA Filtresi

Koku giderme filtresi

Otomatik mod

27 cm
27 cm

70
 c

m

82 m²’ye kadar 
hava temizleme

31,5 cm
31,5 cm

76
 c

m

96 m²’ye kadar 
hava temizleme

28,7 cm
39,5 cm

60
 c

m

96 m²’ye kadar 
hava temizleme

MC80Z

MC55W
MC30Y

MCK70Z

MCK55W

MCK70Y

Institut Pasteur de Lille testleri hakkındaki iddialarla ilgili ayrıntılı bilgi için 15. sayfaya bakın.




