
1

Прочистувачи на воздух од Daikin
Животот е подобар со чист воздух
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Колку е безбеден 
воздухот што го дишете?

Консумираме околу 1 kg храна и околу 2 kg вода дневно, но дали знаете дека 
вдишуваме околу 15 kg воздух за истото време? Можеме да преживееме 
со недели без храна и со денови без вода, но без воздух можеме да 
преживееме само неколку минути.

Главно сме свесни за квалитетот на 
надворешниот воздух, но воздухот 
што го дишеме дома може да биде до 
петпати полош од надворешниот. Земајќи 
предвид дека поминуваме 90 % од нашето 
време во затворен простор, време е да 
преземеме мерки за да го подобриме 
квалитетот на воздухот што го дишеме. 
Затоа што секој здив е важен.

Надворешните фактори како полен и општото загадување на воздухот се 
очигледни причини, но други предизвикувачи, како загадувачи од прав или 
алергени може да се најдат во домот и се целосно невидливи за голото око. 

Колку се поситни честичките, толку се поопасни за нашето здравје.  
 
Ситните честички (PM2,5), дефинирани како честички со дијаметар еднаков 
или помал од 2,5 микрони, се толку мали што не се видливи, па ни даваат 
лажно чувство на безбедност.

PM 2,5

PM 10

Човечко влакно

Плажа со ситен песок

Запаливи честички, органски 
соединенија, метали итн.  
< 2,5 микрони во дијаметар

Прав, полен, мувла итн.  
< 10 микрони во дијаметар

50-70 микрони во дијаметар

90 микрони во дијаметар

Штетните загадувачи PM2,5 се 20 пати 
потенки од човечкото влакно, 
што ги чини „невидлив“ проблем.
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Кои невидливи загадувачи 
на воздухот демнат 
во вашиот дом?

Куќни грини и алергени 
Од килими, теписи, завеси и платна.

Можат лесно да демнат наоколу и да се 
пренесат од едно инфицирано лице до друго.

Чад 

Загадувачи на 
надворешниот 
воздух 

Бактерии и вируси

Вируси, бактерии, полен, 
непријатни мириси, 
ситен прав и ултраситни 
честички, фабрички гасови 
што предизвикуваат ефект 
на стаклена градина, 
издувни пареи итн.

Влакна и првут од животни

Од готвење или од други 
извори, како дрво за огрев.
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Кои се изворите за загадување на 
внатрешниот воздух?

Бактериите и вирусите  
можат да предизвикаат инфекции и  
да ги влошат алергиските реакции.

Полен, што се ослободува од 
дрвјата, тревите и растенијата 
се внесува внатре со ветер, на 
облеката или преку отворени 
прозори. Може да предизвика 

алергиски симптоми.

Првутот од миленичиња  
може да предизвика ринитис  

или астма.

Куќните грини  
често се наоѓаат во 

постелнината и можат 
да предизвикаат астма. 
Повлажните места се 

поподложни на куќни грини. 

Чадот и пареите од готвење  
можат да предизвикаат  

респираторни проблеми,  
па и астма.

Изворите за загадување на внатрешниот воздух 
често се невидливи и се кријат на најобичните 
места – места што обично ги сметаме за безбедни. 
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Денес енергетски ефикасните 
домови дихтуваат за да ја задржат 
топлината преку зима и ладниот 

воздух преку лето. За жал, на 
домот не му е дозволено да 

„диши“, а отворањето прозори не 
е секогаш добра опција – може да 
дојде до загуба на енергија или да 
влезе загаден надворешен воздух. 

Затоа прочистувачите на 
воздух се дизајнирани да 

овозможат почист и поздрав 
внатрешен воздух за дишење.
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Кои се придобивките од 
прочистувач на воздух?

Прочистувачите на воздух се важни за 
секој дом, а се потребни за поединци што 
се наоѓаат во некоја од следните ситуации:

Со вистински систем за филтрирање, 
како прочистувач на воздух што 
работи на принципот приклучи-
и-пушти*, можете ефикасно да ги 
заробите ситните загадувачи и 
значајно да го подобрите квалитетот 
на воздухот што го дишете. 

Ранливи групи, како новороденчиња, 
бремени жени или постари лица

Новороденчињата, бремените жени 
и постарите лица често имаат слаб 
имунитет, поради што се особено 
подложни на загадувачи што се 
пренесуваат преку воздух. Испитувањата 
1 велат дека зголемената изложеност 
на ситни честички (PM2,5) за време на 
бременост е поврзана со повисок ризик 
од помала тежина при раѓање. 

1 Критички осврт на проектот ESCAPE за 
процена на долготрајните ефекти на загадениот 
воздух врз здравјето. Испитувањето се заснова 
на податоци од 74.000 жени низ 12 европски 
држави.

Алергии

Загадувачите на воздух, како полен, 
прав, куќни грини, мувла, чад и првут 
од миленичиња можат да предизвикаат 
алергиски реакции и чешање во очите, 
кашлање, кивање и течење од носот. 
Прочистувачите на воздух можат да ги 
отстранат овие честички и да помогнат да се 
намали ризикот од алергии. 

Луѓе со бебиња и деца

Новороденчињата имаат неразвиен имунитет, 
поради што се особено подложни на 
загадувачи што се пренесуваат преку воздух. 
Бебињата лазат по подот и може да вдижат 
прав од килимите, куќни грини и мувла. 

Луѓе со миленичиња

Ако имате милениче, а вие или некој во домот 
е алергичен, прочистувачот на воздух може 
да помогне. Луѓето обично се алергични на 
првутот од мачки и кучиња. Прочистувачите на 
воздух помагаат да се намали количината на 
влакна и првут од миленичињата низ воздухот 
и да го одржат домот почист. 

Лица со домови/деловни простории со 
многу прав, градилиште или места со 
сообраќај 

Градилиштата содржат загадувачи од 
градежните материјали и создаваат 
многу прав – од бетон, цемент, дрво, 
камен, силикон и издувни гасови од 
возила. Овие загадувачи, класифицирани 
како PM10, можат да предизвикаат разни 
здравствени проблеми. Загадувањето 
од овие извори може да навлезе во 
домовите и значајно да му наштети на 
квалитетот на внатрешниот воздух. 

Астма

Долготрајно изложување на PM2,5 може 
да предизвика белодробен оксидативен 
стрес и воспаление. Ова оштетување се 
поврзува со развивањето астма и ХОПБ 
(Хронична опструктивна пулмонална 
болест). Ако имате симптоми на астма, 
прочистувач на воздух може да ви 
помогне да дишете подобро и да ги 
заробите честичките PM2,5 и голем број 
други загадувачи.

* Прочистувачот на воздух не е медицински уред 

и не е наменет да се користи како замена за 

медицински или фармацевтски третман.
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Погледнете ги прочистувачите на воздух на Daikin, 
комплетен асортиман за мир и спокојство

Електростатичкиот HEPA-филтер 
отстранува 99,97 % од ситните 

честички до големина од 0,3 μm.

Дезодорирачкиот 
филтер апсорбира и 
разбива непријатни 

мириси.

Технологијата Streamer 
од Daikin со оксидација ги 

разложува штетните супстанци 
заробени во филтерот.

Филтер за развлажување 
додава влага во воздухот за 

да се одржи саканото ниво на 
влажност. 
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Прочистувач на воздух

Нудиме широк асортиман прочистувачи на воздух – со или без 
развлажувачи – во разни големини и за разни примени. Без разлика дали 
ви треба компактна единица за една просторија или поголем модел за да 
задоволите поголем простор, го имаме идеалното решение за вас.

MC30YMC55WMC80Z

Апсорбира непријатни  
мириси преку  
дезодорирачки филтер

Апсорбира непријатни 
мириси преку 
дезодорирачки филтер

Апсорбира непријатни 
мириси преку 
дезодорирачки филтер

Електростатички  
HEPA-филтер со високи 
перформанси

Електростатички 
HEPA-филтер со високи 
перформанси

Електростатички  
HEPA-филтер со високи 
перформанси

Прочистување на 
воздухот за до 124 m²

Прочистување на 
воздухот за до 82 m²

Прочистување на 
воздухот за до 46 m²

Проток на воздух 
до 480 m³/ч

Проток на воздух 
до 330 m³/ч

Проток на воздух 
до 180 m³/ч

Интелигентно 
прочистување на воздухот
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Прочистувач на воздух со развлажувач

Овие прочистувачи на воздух содржат вградена функција за развлажување за да ја зголемат влага во воздухот.  
Ова помага да се спречи сув воздух преку зима и им помага на оние 
што се патат од воспалено грло или сува кожа. 

Нашите прочистувачи на воздух се дизајнирани да ги отстранат честичките од воздухот како прав, чад, полен, првут од миленичиња и другите 
алергени и непријатните мириси – создавајќи почист и поздрав воздух.

MCK70Z

Прочистување на 
воздухот за до 124 m²

Проток на воздух 
до 480 m³/ч

Капацитет на 
развлажување од  
650 ml/ч

Апсорбира непријатни 
мириси преку 
дезодорирачки филтер

Електростатички 
HEPA-филтер со високи 
перформанси

Интелигентно 
прочистување на 
воздухот

MCK555A

Апсорбира непријатни 
мириси преку 
дезодорирачки филтер

Електростатички 
HEPA-филтер со високи 
перформанси

Прочистување на 
воздухот за до 82 m²

Проток на воздух 
до 330 m³/ч

Капацитет на 
развлажување од  
500 ml/ч

Пристигнува 
наскоро
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По што се разликуваат 
прочистувачите на воздух од Daikin?

Работен век на филтерот  
до 10 години*

Прочистувачите на воздух од Daikin се 
одликуваат со филтри што траат многу 
подолго од вообичаено на пазарот – 
нудат до 10 употреба без замена. Ова 

заштедува трошоци за одржување и ви 
овозможува спокојство една цела декада. 

Многу тивко работење

Уживајте во почист воздух и спокојно 
секојдневие. Прочистувачите на 

воздух од Daikin работат тивко до 
19 dBA, што ги чини идеални за 

спални и други тивки простории. 

Автоматски режим

Нашите единици што работат на 
принципот приклучи-и-пушти содржат 
и автоматски режим што постојано го 
надгледува и го прочистува воздухот 

по потреба – и се исклучува автоматски 
кога не е потребен. Ова не само што 

заштедува енергија, туку и нуди лесно и 
безгрижно прочистување на воздухот.

Тестирани и сертифицирани од експерти

Прочистувачите на воздух од Daikin се тестирани од 
реномирани институции, како што се институтот „Pasteur de 
Lille“, „Британска фондација против алергии„ и фондацијата 
„Европски центар за истражување во областа на алергии“ 
(ECARF). Овие сертификати ја потврдуваат ефективноста 
на нашите прочистувачи на воздух при отстранување на 

алергените и респираторните вируси од воздухот. 

(Забелешка: не се тестирани и сертифицирани сите модели. 
За повеќе детали погледнете ја страницата со нашето 

портфолио).

* Работниот век за замена е верификуван со метод 

заснован на стандардот JEM1467 на „Асоцијацијата 

на јапонски произведувачи на електрични 

производи“.
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Што ја чини уникатна нашата технологија?
Погледнете го набрзина прочистувачот на воздух од Daikin за да погледнете што 
ви овозможува моќно и ефикасно прочистување на воздухот.  

Филтер за развлажување
Филтер за оптимално 
развлажување со два слоја

Дезодорирачки  
филтер
Апсорбира непријатни мириси

Технологија со стример 
Ги разбива  
штетните супстанци

Единица за генерирање 
активни плазма-јони
Ослободува јони за да ги 
неутрализира честичките 
во воздухот активно

Собирање прав: 
електростатички  
HEPA-филтер
- �Ги заробува ситните 

честички прав  
- �Отстранува 99,97 % од 

чистичките со големина 
од 0,3 μm 

- �Нема потреба од замена 
до 10 години*

Претфилтер
Заробува честички пред да 
дојдат до HEPA-филтерот

Влез поставен ниско 
Помага да се соберат штетните 
супстанци во близина на подот 

Моќно 
3D-вшмукување 
Ефикасно го 
вовлекува воздухот 
од повеќе насоки

* 99,97 % се однесува на перформансите на отстранувањена филтерот, а не на чистењето во целата просторија.  

Работниот век за замена е верификуван со метод заснован на стандардот JEM1467 на „Асоцијацијата на јапонски произведувачи на електрични производи“.
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1. Моќно вшмукување

Нашата уникатна исправена структура вовлекува воздух од три 
насоки и покрива широк простор за максимална ефикасност. 

2. Ефективно заробување на 
загадувачите

Електростатички HEPA-филтер ги заробува правот и 
загадувачите ефикасно. 

Филтерот за прав ги заробува честичките и штетните гасови 
што се закачени за нив. 

Потоа технологијата Streamer на Daikin ги разложува овие 
гасови преку оксидација. 

Дезодорирачкиот филтер апсорбира и разбива непријатни 
мириси. 

3. Разложување

Штетните супстанци, што се заробени со филтерот, ги 
разложува технологијата Streamer на Daikin преку оксидација. 
Потоа уредот ослободува чист воздух од горниот дел. 

Нашиот пристап за 
заробување и чистење 
од три чекори

12
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3. Дезодорирачки филтер

Моќен дезодорирачки 
филтер помага да ги намалите 
непријатните мириси од 
готвење, миленичиња и други 
извори и ви овозможува посвеж 
внатрешен воздух. 

1. Претфилтер

Прочистувачите на воздух од Daikin 
содржат напреден претфилтер 
што ја намалува количината на 
загадувачи што доаѓаат до главниот 
филтер. Ова не само што ги 
подобрува вкупните перформанси, 
туку и го продолжува работниот век 
на главниот филтер. 

4. Филтер за развлажување

Определени модели содржат вграден 
филтер за развлажување што додава 
влага и помага да се спречи сушење на 
воздухот – честа причина за иритација на 
грлото и кожата. 
 
Посетете ја страницата на производот за 
да погледнете кои единици ја содржат 
функцијата за развлажување. 

2. Електростатички HEPA-филтер

Електростатичкиот HEPA-филтер со 
високи перформанси е дизајниран 
да заробува ситни честички прав. 
Отстранува 99,97 % од штетните 
чистички со големина од 0,3 μm.*

Нашата технологија 
на филтрирање со 
повеќе фази

Работен век на филтерот до 10 години

Нашите прочистувачи на воздух нудат целосен систем 
за филтрирање во 4 фази за да овозможат најдобар 
квалитет на воздухот. Можете да уживате во почист 
и поздрав воздух со минимално одржување и без 
потреба од честа замена на филтерот – без мака. 

* 99,97 % се однесува на перформансите на отстранувањена филтерот, а не на чистењето во целата просторија.  

Работниот век за замена е верификуван со метод заснован на стандардот JEM1467 на „Асоцијацијата на јапонски произведувачи на електрични производи“.
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Наш дизајн

Нашите прочистувачи на воздух се дизајнирани според потребите на 
корисниците – нудат едноставен, ефикасен и стилски начин на прочистување 
на воздухот. Секоја единица содржи јасни светлечки индикатори што го 
прикажуваат моменталното ниво на PM2,5, како и интуитивна контролна табла 
со сите потребни поставки. Благодарение на ниското ниво на бучава, нашите 
прочистувачи на воздух работат тивко без да пречат. Со Daikin, можете да дишете 
лесно и да бидете сигурни дека го добивате најчистиот воздух. 

Секогаш кога ви се потребни 
Нашите прочистувачи на воздух се создадени 
да одржуваат чист и пријатен воздух низ целата 
година. Напредните сензори забележуваат прав, 
полен, чад и други загадувачи и автоматски го 
активираат прочистувачот за да овозможат 
оптимален квалитет на внатрешниот воздух.

Технологија Streamer од Daikin  
Сите прочистувачи на воздух од Daikin се опремени 
со патентираната технологија Streamer од Daikin, 
којашто ги разложува штетните супстанци со 
филтерот преку процес на оксидација – овозможува 
работниот век нашиот најдобар филтер на пазарот 
да трае до десет години. 



Дизајнирани со минималистичка естетика, нашите прочистувачи 
на воздух е вклопуваат беспрекорно во секој дизајн.  

Елегантниот и модерен изглед се вклопува во вашите ентериер, 
а лесната конструкција овозможува да ги движете каде сакате. 

Содржат и интуитивна контролна табла која што ги содржи сите 
потребни поставки на едно место.  

Уживајте во чист и свеж воздух – без да изгубите на стил. 

Минималистички дизајн што 
се вклопува беспрекорно

15
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Апликација Onecta
Контролирајте го квалитетот на внатрешниот воздух

Контрола
Уредете го системот според животниот стил и 
одржувајте удобност низ целата година. 

	J Приспособете ги поставките како режим на работа, 
брзина и функции на вентилатор

	J Контролирајте го квалитетот на внатрешниот воздух 

Надгледување
Добијте детален преглед за перформансите на 
системот и употребата на енергија. 

	J Проверувајте го моменталниот статус на вашиот 
прочистувач на воздух

	J Пристапете до графикони за PM2,5 за да го 
процените квалитетот на внатрешниот воздух на 
подолг период

Апликација Onecta е наменета да се за оние што 
често патуваат и сакаат да управуваат со својот 
систем од Daikin преку паметниот телефон.

Распоред
Создадете персонализирана програма за дневна 
рутина за прочистување на воздухот. 

	J Поставете до шест постапки дневно, во зависност од 
вашите потреби

	J Вклучете го режимот за одмор за да ја намалите 
потрошувачката на енергија додека патувате

Нашите модели MCK70Z и MC80Z содржат 
вградена функција за поврзување преку 
WLAN, со што ви овозможуваат да 
контролирате, надгледувате и закажувате 
прочистување на воздухот од секаде – 
директно преку апликацијата Daikin Onecta. 

Информации на дофат за квалитетот на 
внатрешниот и надворешниот воздух 

Со новите прочистувачи на воздух MCK70Z и MC80Z, сега поддржани 
од апликацијата Daikin Onecta, можете да пристапите до многу повеќе 
информации отколку само до квалитетот на внатрешниот воздух. Во нашата 
мисија да ги поддржиме корисниците со подобра свест за воздухот, преку 
апликацијата нудиме и податоци за квалитетот на воздухот и нивото на 
полен во реално време. Благодарение на нашата соработка со платформата 
Карти на Google, овие податоцие се наведени јасно во апликацијата и ви 
помагаат да донесете издржани одлуки за вашата средина – врз основа на 
вистински услови внатре и надвор од вашиот дом. 

Интелигентно 
прочистување 

на воздухот



Дознајте повеќе

Прочистувачите на воздух од Daikin 
елиминираат повеќе од 99,9 % од 

човечкиот коронавирус HCoV-229E 
за 2,5 минути. Вирусот припаѓа на 

истата фамилија вируси со SARS-CoV-2, 
коронавирусот што ја предизвика 
пандемијата Covid-19. Проценето 
е и дека за 2,5 минути* единиците 

имаат ефективност од 99,9 % против 
вирусот H1N1 (којшто го предизвикува 

обичниот грип). Овие резултати 
важат за уредите MC30Y и MC55W. 

Скенирајте го QR-кодот за да дознаете 
повеќе околу тестовите спроведени 

од институтот Pasteur de Lille.

Наша тестирана ефикасност**

Докажана ефективност против респираторни вируси (меѓу кои и човечкиот 
коронавирус HCoV-229E) проценета од Институтот Pasteur de Lille* 

Единиците се проценети и како ефективни против вирусот H1N1 – вирусот што предизвикува обичен грип.  
Ова значи дека прочистувачите на воздух од Daikin служат како дополнителна мерка во борбата против 
респираторните болести.  

Нашите компактни прочистувачи на воздух, што работат на принципот приклучи-и-пушти, комбинираат 
електростатички HEPA-филтер со високи перформанси, којшто ги заробува вирусите, со интензивно 
изложување на патентираната технологија Streamer од Daikin, којашто го отстранува вирусот. Заедно, силно 
придонесуваат за намалување на ризикот од пренесување респираторни вируси.

** За целосен преглед на тестираните единици, погледнете го портфолиото наведено на задната страница. Можете да го посетите и 

нашиот веб-сајт за да ги погледнете најновите информации.

Ефикасни против алергени и признаени од Британска фондација против алергии

Нашиот модел MC55W е награден со Печат за одобрување на Allergy UK од страна на Британската 
фондација против алергии, со што се потврдува неговата ефективност при отстранување на малите 
честички – заедно со алергени, бактерии и вируси. 

Признаен како пријатен против алергии од страна на фондацијата Европски 
центар за истражување во областа на алергии

Независен совет од 15 врвни меѓународни научници и техничари ги разви критериумите ECARF за процена 
на различни групи производи. Во нив спаѓаат максимални вредности и критериуми за исклучоци што 
ја прават алергиската реакција невообичаена. Овие критериуми се ажурираат редовно за да ги одразат 
најновите научни откритија.

Еден производ го добива сертификат кога ќе може да се докаже, преку ревизија и истражувања, дека се 
исполнети критериумите. Прочистувачите на воздух од Daikin ги поминаа овие тестови и може да се 
сметаат за неалергенски.  
Тестирањето ECARF важи за прочистувачите на воздух MC55W и MC30Y до Daikin. Не важи за 
прочистувачите на воздух со функција за развлажување.

Повеќе од  

99,9% 
респираторни вируси се отстранети 

за 2,5 минути
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*	 Уредот MC55WVM на Daikin (комерцијални имиња MC55W/VB), тестиран од институтот Pasteur de Lille, за 2,5 минути отстранува 99,98 % од 
човечкиот коронавирус HCoV-229E при „турбобрзина“ во лабораториски услови (комора што не пропушта воздух со внатрешен волумен од 
1,4 m³, без обнова на воздухот). Човечкиот коронавирус HCoV-229E е различен од вирусот SARS-CoV-2 одговорен за пандемијата COVID-19, 
но спаѓа во истата фамилија вируси. | Уредот MC30Y од Daikin (комерцијални имиња MC30YV/YB), тестиран од институтот Pasteur de Lille, за 
2,5 минути отстранува 99,987 % од човечкиот коронавирус HCoV-229E при „турбобрзина“ во лабораториски услови (комора што не пропушта 
воздух со внатрешен волумен од 1,3 m³, без обнова на воздухот). Човечкиот коронавирус HCoV-229E е различен од вирусот SARS-CoV-2 
одговорен за пандемијата COVID-19, но спаѓа во истата фамилија вируси. | Уредот MC30Y на Daikin (комерцијални имиња MC30YV/YB), тестиран 
од институтот Pasteur de Lille, за 2,5 минути отстранува 99,98 % од вирусот Influenza A поттип H1N1 при „турбобрзина“ во лабораториски 
услови(комора што не пропушта воздух со внатрешен волумен од 1,3 m³, без обнова на воздухот).

Нашето партнерство со 
институтот Pasteur de Lille

Што е институтот Pasteur de Lille?

Институтот Pasteur de Lille е фондација за истражување, 
основана во 1894. Создаден како одговор на 
епидемиите од 19-от век, се бори со болести повеќе 
од 120 години преки истражување патогени, развој на 
вакцини и лекови и промовирање превентивни мерки 
и примена на добра хигиена. Дел е од меѓународната 
мрежа Pasteur.

Присутна во 25 држави низ сите континенти, мрежата 
соединува 32 институции со заедничка мисија и 
вредности и работи во корист на глобалното јавно 
здравје. 
Денес, институтот Pasteur de Lille содржи 33 тимови за 
истражување и над 800 луѓе кои секојдневно работат 
за да ги разберат болестите, да го забават нивниот 
развој и да изнајдат третмани за во иднина. 

Што значи ова за нашите прочистувачи  
на воздух?

Како специјалист во областа на управување со 
квалитетот на воздухот, Daikin продава прочистувачи 
на воздух 45 години и на ова гледа како мисија да 
овозможи иновативни решенија. Нашите прочистувачи 
на воздух – и патентираната технологија за 
прочистување воздух што се користи во друга опрема 
од Daikin – веќе долго време ја докажуваат својата 
ефективност против загадување, против сезонскиот 
полен и против вирусите. 

 

За да ги засили тврдењата за својата ефективност, 
Daikin Europe N.V. побара од институтот Pasteur de 
Lille да ја тестира линијата прочистувачи на воздух. 
Формално е докажано дека моделите од Daikin 
отстрануваат повеќе од 99,9 % од респираторните 
вируси за само 2,5 минути. Ова е значајно 
достигнување. 
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Ефективен при отстранување загадувачи и алергени

Бактерии ВирусиНепријатни 
мириси

Полен

Влакна и првут 
од животни

Ултраситни 
честички

Ситни 
честички

ПравМувла 

27 cm
27 cm

45
 c

m

Прочистување на 

воздухот за до 46 m²

27 cm
27 cm

50
 c

m

Прочистување на 

воздухот за до 82 m²

31,5 cm
31,5 cm

63
 c

m

Прочистување на 

воздухот за до 124 m²

Прочистување на воздухот Прочистување воздух + развлажување

Функции/име на модел MC80Z MC55W MC30Y MCK70Z MCK555A

Димензии 63 x 31,5 x 31,5 50 x 27 x 27 45 x 27 x 27 76 x 31,5 x 31,5 70 x 27 x 27

Просторија за примена до 124 m2 82 m2 46 m2 96 m2 82 m2

Тежина 9,8 kg 6,8 kg 5,8 kg 12,5 kg 9,5 kg

Боја Бел преден панел, 
темносиво куќиште

Бела Бела
Бела верзија

Темносива верзија
Бела

Брзина на проток на воздух 480 m³/ч 330 m³/ч 180 m³/ч 420 m³/ч 330 m³/ч

Функции

Развлажување

Електростатички HEPA-филтер

Дезодорирачки филтер

Автоматски режим

27 cm
27 cm

70
 c

m

Прочистување на 

воздухот за до 82 m²

31,5 cm

31,5 cm

76
 c

m

Прочистување на 

воздухот за до 96 m²

MC80Z

MC55W
MC30Y

MCK70Z

MCK555A

Погледнете ја страницата 19 
за подетални известувања 
за тестовите од инситутот 
Pasteur de Lille.


