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Jednostka
Flash Streamer

Sterowanie poprzez
aplikacje Onecta

Oczyszczacz powietrza o duzej mocy

> Aplikacja Onecta

» Oczyszczacz powietrza do duzych
pomieszczen, nawet do 124 m?

» Technologia,Catch and Clean”

» Intuicyjna konstrukcja wyswietlacza

OCZYSZCZACZ POWIETRZA

Oczyszczacz
powietrza

z technologia
Flash streamer

MC80ZB

» Elektrostatyczny filtr HEPA o wysokiej
skutecznosci

> Trwatos¢ filtra 10 lat

» Praca cicha jak szept



MC80ZB

Jednostka wewnetrzna
Zastosowanie
Zastosowanie do pomieszczen o powierzchni
CADR
Ciezar Jednostka
Wymiary Jednostka Wysokos¢ x Szerokos¢ x Glebokos¢
Obudowa Kolor
Wentylator Typ
Natezenie  Oczyszczanie Qicha praca/Nis./
przept. pow. powietrza  Sr./Turbo
Poziom ci$nienia  Oczyszczanie Cicha praca/Nis./Sr./Turbo
akustycznego (4)  powietrza
Oczyszczanie Pobér  Cicha praca/Nis./Sr./Turbo
powietrza mocy
Metoda usuwania zapachéw
Metoda pochtaniania kurzu
Filtr powietrza Typ
Oznaczenie Pozycja 01
Zasilanie energia  Liczba faz/Czestotliwo$¢/Napiecie

elektryczna

Typ
Zasilanie energia
elektryczng

Wtyczka Typ

McC80z

m¥h
kg
mm
m¥h
dBA

kw

Hz/V

MC80zB

80Z
Typ przypodtogowy
62(1)/124(2)
480(3)
98
630 x315 x315

Przdd: Biaty, Géra/Bok: Ciemny szary
Wentylator z wieloma fopatkami (wentylator Sirocco)

84/132/210 /480

19/25/34/55

0,009/0,011/0,016 /0,080

Technologia Twin streamer + Katalizator usuwajacy zapachy
Filtr elektrostatyczny HEPA (5) (7)

Siatka z poli(tereftalanu etylenu)

PM2.lampka czujnika 5: 3 stopnie / lampka czujnika zapachéw: 3 stopnie / / monitorowanie wilgotnosci: 0 pg/m3 - 99 pg/m3 (8) /0°C-39°C,20%
-90% / Lampki FAN: Cisza/Niski/Standardowy/Turbo / Tryb Econo / Tryb Przeciwpytkowy / Tryb CYRKULACJA / Lampka blokady dzieciecej / Lampki
ustawiert MONITOR POWIETRZA / Lampka Streamer / Czujnik Daikin eye / Tryb AUTO FAN / Lampka monitora wilgotnosci: 5 stopni / Lampka WIFI

1~/50/60/220-240/220-230

Oczyszczacz powietrza
C

(1) Obszar pokrycia jest odpowiedni dla pracy jednostki z maksymalng predkoscig wentylatora (HH). Obszar pokrycia to powierzchnia, w jakiej pewna ilos¢ czasteczek kurzu zostaje usunieta w ciggu 30 minut.

(2) Przeksztatcony do standardéw NRCC z wartosci testowych zgodnie z JEM1467. |

(3) Przeksztatcony do standardéw CADR z wartosci testowych zgodnie z JEM1467. |

(4) Poziomy gto$nosci podczas pracy to $rednie wartoéci zmierzone w odlegtosci 1 m od przedniej, lewej, prawej i gornej czesci urzadzenia. (Sg one réwne wartosciom uzyskanym w komorze bezechowej)|

(5) Filtr elektrostatyczny HEPA jest zainstalowany w urzadzeniu. |

(6) Inna funkcja: Funkcja aktywnych jondw plazmowych Funkcja automatycznego ponownego uruchomienia. |

(7) Wymagania zgodnie z JEM1467. |
(8) Wyswietla sie HI", gdy stezenie PM2.5 przekracza 99 ug/ms3.
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Niniejsza publikacja ma charakter wytacznie informacyjny i nie jest oferta wiazaca

Daikin Europe N.V./ Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./

Daikin Central Europe HandelsGmbH skompilowaly tres¢ tej publikacji w oparciu o

ich wiedze. Nie udzielamy wyraZznej ani dorozumianej gwarancji na kompletnos¢,
dokfadnos¢, rzetelnoéc lub przydatnosc do okreslonego celu tresci oraz produktow i
ustug przedstawionych w niniejszej publikacji. Daikin Europe N.V./ Daikin Central Europe
HandelsGmbH nie ponosza odpowiedzialnosci za bezposrednie lub po$rednie szkody,

w jak najszerszym znaczeniu, wynikajace z lub zwigzane z uzyciem i/lub sposobem
interpretacji niniejszej publikacji. Firma Daikin Europe N.V. posiada prawa autorskie catosci
przedstawionej tresci





