
PURIFICADOR DE AR

Purificador 
de ar com 
tecnologia 
Streamer
MC80Z

Aplicação Onecta

Flash Streamer
	› Aplicação Onecta
	› Purificação do ar para grandes espaços até 124 m²
	› Abordagem Catch, Cycle, Clean da Daikin
	› Design intuitivo do visor

	› Filtro HEPA eletrostático de alto desempenho
	› Vida útil do filtro de dez anos
	› Silenciosa

Purificação do ar poderosa



MC80Z

MC80Z

Unidade interior MC80ZB 80ZB
Aplicação Tipo de chão
Área da divisão aplicável m² 62 (1) / 124 (2)
CADR m³/h 480 (3)
Peso Unidade kg 9,8 
Dimensões Unidade Altura x Largura x Profundidade mm 630  x 315  x 315 
Estrutura Cor Frente: branco, Cima/Lado: cinzento escuro
Ventilador Tipo Ventilador de várias pás (ventilador Sirocco)

Caudal 
de ar

Operação de 
purificação do ar

Silencioso/Baixo/
Médio/Turbo

m³/h 84 /132 /210 /480 

Nível de pressão 
sonora (4)

Operação de 
purificação do ar

Silencioso/Baixo/Médio/
Turbo

dBA 19 /25 /34 /55 

Operação de 
purificação do ar

Consumo Silencioso/Baixo/Médio/
Turbo

kW 0,009 /0,011 /0,016 /0,080 

Método de desodorização Twin streamer + Catalisador desodorizante
Método de recolha de pó Filtro HEPA eletrostático (5)  (7)
Filtro de ar Tipo Rede de politereftalato de etileno
Sinal Item 01 PM 2. Luz do sensor 5: 3 fases/Luz do sensor de odor: 3 fases / / Indicador MONITOR DE AR: 0 µg/m3 - 99 µg/m3 (8)  / 0 °C - 39 °C, 20% - 90% / 

Luzes VENTILADOR: Silencioso/Baixo/Standard/Turbo/Modo Econo/Modo antipólen/Modo CIRCULAÇÃO/Luz de bloqueio para crianças/Luzes 
de definição MONITOR DE AR/Luz do Streamer/Daikin Eye/Modo de VENTILADOR AUTOMÁTICO/Luz do monitor de humidade: 5 fases/Luz WI-FI

Alimentação elétrica Fase/Frequência/Tensão Hz/V 1~/50/60/220-240/220-230
Tipo Purificador de ar
Alimentação elétrica Ficha Tipo BF
(1) A área de cobertura é adequada ao funcionamento da unidade à velocidade máxima do ventilador (HH). A área de cobertura indica o espaço onde um determinado número de partículas de pó pode ser 
removido em 30 minutos. | 

(2) Convertido para as normas NRCC dos valores de teste de acordo com a norma JEM1467. |

(3) Convertido para as normas CADR dos valores de teste de acordo com a norma JEM1467. |

(4) Os níveis de ruído de funcionamento são a média de valores medidos a 1 m de distância da parte da frente, esquerda, direita e parte de cima da unidade. (Estes são iguais aos valores numa câmara anecóica) |

(5) O filtro HEPA eletrostático é instalado na unidade. |

(6) Outra função: função de iões de plasma ativo. Função de reinício automático. |

(7) Requisitos de acordo com a norma JEM1467. |

(8) "HI" apresentado quando a concentração PM 2,5 é superior a 99 µg/m3.
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A presente publicação pretende ser apenas informativa e não constitui uma 

oferta contratual com a Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. 

A Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH compilou o conteúdo desta 

publicação de acordo com o melhor dos seus conhecimentos. Não é dada qualquer 

garantia expressa ou implícita no que toca à totalidade, precisão, fiabilidade ou adequação 

para um determinado fim do seu conteúdo e dos produtos e serviços que apresenta. 

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Daikin Europe N.V. / 

Daikin Central Europe HandelsGmbH rejeita explicitamente quaisquer danos diretos ou 

indiretos, no seu sentido mais amplo, resultantes ou relacionados com a utilização  

e/ou interpretação desta publicação. Todo o conteúdo está ao abrigo de copyright pela 

Daikin Europe N.V.

Os produtos Daikin são distribuídos por

Siga-nos na redes sociais! 

www.daikin.pt


