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Onecta via app

Luftrenare med

Streamer-teknik
MC80/

Kraftfull luftrening

> Onecta app > Elektrostatiskt HEPA-filter med hog prestanda
> Luftrening for stora utrymmen upp till 124 m? » Tio &rs filterlivstid
» Daikins Catch and Clean-metod > Lag ljudniva

» Intuitiv displaydesign



MC80Z

MC80Z
Inomhusenhet MC80ZB 80ZB
Tilldmpning Golvmonterad
Tillimplig rumsarea m? 62(1)/124(2)
CADR m’h 480(3)
Vikt Enhet kg 9,8
Dimensioner Enhet Hojd x Bredd x Djup mm 630 x315 x315
Hélje Férg Framsida: Vit, Ovansida/Sida: Morkgra
Flakt Typ Flerbladig flakt (Sirocco-flakt)
Luftiodeshastighet Luftreningsdrift Tyst/Lag/Medel/ m¥h 84/132/210 /480
Turbo
Ljudtrycksniva (4) Luftreningsdrift Tyst/Lag/Medel/Turbo dBA 19/25/34/55
Luftreningsdrift  Effektforbrukning Tyst/Lag/Medel/Turbo kw 0,009/0,011/0,016 /0,080
Luktavldgsningsmetod Twin streamer + Luktavlagsnande katalysator
Dammuppsamlingsmetod Elektrostatiskt HEPA-filter (5) (7)
Luftfilter Typ Polyetentereftalatnt
Symbol Objekt 01 PM25 sensorlampa: 3 steg/Luktsensorlampa: 3 steg/ /LUFTOVERVAKNING-indikator: 0 pug/m3 - 99 pg/m3 (8) /0°C-39 °C,20%-90%/
FLAKT-lampor: Tyst/Lag/Standard/Turbo/Econo-lage/Anti-pollen-lage/FUKT-lage/CIRKULATION-Iage/Barnsparrlampa/LUFTOVERVAKNING-
installningslampor/Streamer-lampa/Daikin eye/AUTO FLAKT-ldge/Lampa for luftfuktighetsdvervakning: 5 steg/WIFl-lampa
Stromfoérsérjning  Fas/Frekvens/Spanning Hz/V 1~/50/60/220-240/220-230
Typ Luftrenare
Stromforsorjning  Kontakt  Typ BF

(1) Tackningsomradet ar lampligt for anvéandning av enheten med maximal flakthastighet (HH). Tackningsomrédet indikerar den yta pa vilken en viss mangd dammpartiklar kan avlagsnas pa 30 minuter. |
(2) Konverterad till NRCC-standarder fran testvéarden i enlighet med JEM1467. |

(3) Konverterad till CADR-standarder fran testvérden i enlighet med JEM1467. |

(4) Ljudniva vid drift &r genomsnittet av de varden som uppmatts 1 m fran framsidan, vanstersidan, hdgersidan och toppen av enheten. (Dessa ar lika med védrdena i en ekofri kammare) |

(5) Elektrostatiskt HEPA-filter &r fast i enheten. |

(6) Ovriga funktioner: Aktiv plasmajonfunktion. Automatisk omstartsfunktion. |

(7) Krav i enlighet med JEM1467. |

(8) "HI"visas nar PM2,5-koncentrationen 6verskrider 99 ug/ms3.
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Den aktuella publikationen &r enbart skapad i informationssyfte och utgér dérfor inte nagot
bindande erbjudande fran Daikin Europe N.V. /Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin
Europe N.V. /Daikin Central Europe HandelsGmbH har sammanstéllt denna publikation
efter basta formaga. Ingen uttrycklig eller antydd garanti lamnas for fullstandighet,
riktighet, tillforlitlighet eller lamplighet for speciellt syfte av innehéllet och produkterna och
tjansterna som presenteras hari. Specifikationer kan komma att andras utan féregdende
avisering darom. Daikin Europe N.V. /Daikin Central Europe HandelsGmbH avvisar
uttryckligen allt ansvar for eventuell direkt eller indirekt skada, i den vidaste bemérkelse,
som uppstar fran eller ar relaterad till anvandningen och/eller tolkningen av denna
publikation. Allt innehall & upphovsréttsskyddat av Daikin Europe N.V.
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