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FLEXIBEL
INZETBAAR
Er zijn 9 modellen verkrijgbaar met koelcapaciteiten

variërend van 111  tot 541 kW. De units zijn geschikt voor

uiteenlopende toepassingen. Het belangrijkste kenmerk

van de units is het ingebouwde besturingssysteem met

automatische aanpassing dat onder meer de volgende

functies biedt:

ventilatorregeling bij lage omgevingstemperatuur›
tot -15 °C

opvangen van de hoge druk tijdens bedrijf bij hoge›
omgevingstemperatuur: op warme dagen, wanneer

de behoefte aan koeling het grootst is, zullen Daikin

koelaggreagten niet uitvallen omdat de capaciteit

wordt geregeld in relatie tot de hoge druk

warmteterugwinningscondensor beschikbaar voor de›
volledige serie (EWTP-MBYN).

EENVOUDIG TE
MONTEREN

standaard uitgerust met een stroomschakelaar.›
standaard uitgerust met waterfilter met een›
meshdiameter van 1 mm.

BEZORGD OM HET MILIEU
Aircondi t ion ing  en  het mi l ieu

***

Omgevingstemperatuur (°C)

Wateruittredetemperatuur verdamper (°C)

Bescherm het watercircuit tegen bevriezing door middel van:

Op-
start-

gebied

Continu-
bedrijf

* Glycol
** Water

EPL08-409.indd   2 19-05-2008   09:53:06
Job = mov_08-409
Name = MOV103585_EPLNL08-409 pag: 2
Inks = C,M,Y,K,,,,,,
Date = 28-MAY-08 / 11:19:22
Format = H:297 x L:210 mm
ID = 3I7LOX
Rem :

MOV103585_EPLNL08-409 Page 2

Soft Proof
Please Check:
Format
# of inks
Afloop/débords
Transparence
Coupe/snit

OK for printing??



geavanceerde pCO› 2 regeling

in een gebruikersvriendelijk menu wordt gedetail-›
leerde informatie over functionele parameters weerge-

geven en kunnen nauwkeurige instellingen worden

gemaakt: programmatimer, variabel instelpunt, vrije

koeling, dubbele verdamperpomp, pomp handmatig

aan, datum en tijd, pomp dagelijks aan

gekoeld water- en glycoltemperatuur tot -10°C op›
standaard unit (door de installateur in te stellen param-

eter in het onderhoudsmenu van de DDC-controller)

instelbare digitale ingang/uitgang zoals op afstand aan/›
uit, op afstand koelen/verwarmen, dubbel instelpunt

en capaciteitlimiet

zelfdiagnose en het instellen van meerdere talen›
de voorkeurschakeling is standaard›
standaard uitgerust met nachtstand en beperking van›
piekbelasting

DDC op afstand (EKRUPC) kan maximaal 1.000 m van›
de unit worden geplaatst

dankzij de standaard DICN kunnen maximaal 4 koelag-›
gregaten gelijktijdig bediend worden (met deze func-

tie kan een Daikin koelinstallatie met een vermogen

van 2MW via één enkele controller worden bestuurd)

TRAPLOZE MONO-
SCHROEFCOMPRESSOR
De grote koudwatermachines van Daikin zijn uitgerust met

een mono-schroefcompressor van het G-type met traploze

capaciteitsregeling. De traploze mono-schroefcompressor

type G maakt een nauwkeurige capaciteitsregeling mogelijk

door de klepstand te moduleren op de temperatuur van

het gekoelde water. De belangrijkste voordelen van een

continue modulatie zijn een hogere efficiëntie in deellast

en een stabielere temperatuur van het gekoelde water

binnen kleinere regelmarges. De capaciteitsregeling kan

onbeperkt variëren tussen 30 en 100% bij units met één

circuit en tussen 15 en 100% bij units met twee circuits.

WARMTEWISSELAAR
CONDENSOR

de condensor bestaat uit speciaal ontworpen verdeelbuizen, Hi-X buizen met inwendige groeven en met›
PE gecoate lamellen

alle condensoren zijn standaard tegen corrossie behandeld en bestand tegen alle weersomstandigheden›
er zijn condensorbeschermroosters verkrijgbaar voor het hele assortiment›

VERDAMPER (platenwarmtewisselaar)

hardgesoldeerde roestvrijstalen platenwarmtewisselaar, gasdicht gesoldeerd met koper›
geoptimaliseerde verdeling en tegenstroomontwerp profiteren van R-407C›
standaard uitgerust met verwarmingslint›

ELEKTRONISCHE REGELAAR
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Optienummer Omschrijving
Bouwgrootte

Beschikbaarheid
110 140 160 200 280 340 400 460 540

OPHR o o o o o o o o o

OPIF o o o o o o o o o

OPHF o o o o o o o o o

Volledig combineerbare opties

op03 o o o o (S) o (S) o (S) o (S) o (S) o (S)

op12 o (S) o (S) o (S) o (S) o (S) o (S) o (S) o (S) o (S)

op52 o o o o o o o o o

op57 o o o o o o o o o

OPLN o o o o o o o o o

OPCG o o o o o o o o o

Beschikbare kits

EKCLWS o o o o o o o o o

EKAC200A o o o o o o o o o

EKBMSMBA o o o o o o o o o

EKBMSBNA o o o o o o o o o

EKRUPC o o o o o o o o o

Alleen koelen 110 140 160 200 280 340 400 460 540

EP
LN

L0
7-

40
9.

Naamloze Vennootschap
Zandvoordestraat 300
B-8400 Oostende, Belgium
www.daikin.eu
BTW: BE 0412 120 336
RPR Oostende
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