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snabbguide

a (b onsorFF

For att koppla PA/AV virme/kyla eller varmvatten

For OK, att bekréfta eller ga in i termostatmenyn.

> Tryck for att ta dig fran startsidan (exempelvis fran vérme/kyla till DHW).

> Tryck och hall nere knappen for att komma at termostatmenyn fran
startsidan.

> Tryck for att dterga till vald flik.

> Om du trycker ndr du &r under en flik kan du bekrafta en funktion, ett
varde eller en installning.

For att navigera i menyerna eller andra installningar.

> For att minska instélld temperatur frdn vérme/kyla- eller DHW-
installningssidorna

> For att scrolla till vénster i menyn.

> For att andra en funktion, ett varde eller en installning.

b O
c —
d +

For att navigera i menyerna eller andra installningar.

> For att 6ka instélld temperatur fran varme/kyla- eller DHW-sidorna
> For att scrolla at héger i menyn.
> For att dndra en funktion, ett varde eller en instéllning fran en menyflik.

Tillgangliga startsidor

Varme/kyla

DHW

DHW BOOSTER

Tryck pa knappen O for
att ga fran en sida till en
annan.



For att koppla pa eller av For att aktivera DHW Booster-lage
varme/kyla eller DHW

0 G4 till startsidan fér booster-lage genom att trycka pé
knappen O.

Tryck pa knappen & ovore fran varme/kyla- eller DHW-sidan.

Om termostaten var pa visar fjarrkontrollen ikonen (Ff.
9 Markera symbolen genom att trycka pa knappen -}-.
Om sidan redan var (FF forsvinner ikonen om man trycker pa

knappen o ovorr . Termostaten startar vdrmepumpen om den
instéllda temperaturen inte har uppnatts.

e Bekrafta genom att trycka pa knappen O.

For att andra installd temperatur

for virme/kyla eller DHW For att andra driftlage (varme/kyla)

0 Tryck och hall inne knappen O
for att komma till menyn.

Tryck pa knappen — eller -
fran varme/kyla- eller DHW-
sidan for att lasa av installd
temperatur i varme/kyl- eller
DHW-lage (beroende pa vilken
sida du ar pa).

e Anvind knappen -} eller — fér
att skrolla till ikonen .

att dndra installd temperatur.

e Anvind knappen — eller -+ fér °c
2 o4
" v

e Tryck pa knappen O for att
komma till fliken lagesval.

9 Tryck pa knappen O for att spara den dndrade
temperaturen.

0 Valj 6nskat lage (automatiskt, varme eller kyla) genom att

navigera med knappen - eller — och bekrafta med
knappen O.

Kyllage ar inte tillgangligt savida inte ett reversibelt kit har monterats pa varmepumpen.

Kontakta installatoren om du har nagra fragor.
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