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Buna Madokal

Frumusetea simplitatii

Madoka, forma circulara ii confera un
aspect suplu si modern. Recunoscutd pentru
designul inovator, Madoka a castigat premiul
de design IF Design Award si Red Dot Product
Design. Aceste doua premii sunt doua dintre
|cele mai prestigioase competitii de design din
ume.

Madoka iti asigura confortul in cel mai
intuitiv mod, cu ajutorul ecranului tactil si a
celor 3 butoane.
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reddot design award

Disponibila in trei culori atractive, Madoka adauga stil si clasa oricarui spatiu
interior.

Mdasurand numai 85 x 85 mm, este extrem de compacta, integrandu-se

perfect in orice incdpere.

Alb Argintiu Negru
RAL 9003 (lucios) RAL 9006 (metalizat) RAL 9005 (mat)




Design e‘ega ﬂt

Madoka combina rafinamentul cu simplitatea.

Controlul prin butoane tactile permite marirea afisajului
si asigura utilizarea placutd si usoara.

Similar cu perfectiunea evocata de numele japonez,
Madoka iti ofera controlul perfect asupra climatului
individual.




On/Off

/IZUALIZARE SIMPLA VIZUALIZARE DETALIATA

Acces usor si direct la functiile
principale

Viteza Selectie mod Setare fante
ventilator  (racire, incalzire,
numai ventilare etc.)



£3 Bluetooth



I\/\ a d O ka Assistant

Awailable cn the
J App Store

.

Simplifica utilizarea setarilor avansate,
cum ar fi programarea sau limitarea
punctului de referinta

Interfata vizuald te ajutd sd programezi, sa restrictionezi valoarea setata
si sd monitorizezi activitatea de economisire a energiei

Punere In functiune usoara si rapida, cu economie de timp si cost
pentru instalatori

Conexiune la smartphone prin comunicatii Bluetooth® Low Energy

Setare usoara Setari avansate Setari pentru Setari la fata
a programelor pentru utilizatori  instalator locului
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Climatizare intuitiva in
camere de hotel

Cu ajutorul unui afisaj simplu, oaspetii
hotelului pot seta nivelul preferat de confort.

Conexiunea optionald cu cardul cheie

si restrictionarea valorii setate previne
utilizarea necorespunzdtoare si risipa de
energie, pentru a mentine costurile la un
nivel scdzut.

OFF/
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,Dupa locuinta, biroul este
locul unde petrecem cel
mai mult timp. Aici intervine
importanta controlului
asupra climatului interior!
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Devansarea curbei

Pentru birouri, Madoka Assistant oferd un raspuns
simplu la modificarea dispunerii birourilor, permitand
o configurare rapidd si usoara a sistemului si o setare a

programului cu ajutorul smartphone-ului.

Solutie economica pentru

racire tehnologica

Madoka oferd o solutie rentabild si pentru
camerele de servere, deoarece vine integrat
cu functii standard, precum functionare prin
rotatie si functionarea de rezerva.

Functionare de rezerva

Dacad o unitate suferd o defectiune,
cealaltd unitate va prelua functionarea
in mod automat.

Functionare prin rotatie

Dupa un anumit interval de timp,
unitatea In functiune va intra in
standby, iar unitatea de rezervd va
prelua functionarea, prelungind durata
de utilizare a sistemului.

Intervalul de rotatie poate fi setat la 6, 12, 24, 72 5i 96 de ore si saptamanal.
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Adauga eleganta si celor
mai moderne camere

Madoka este asemenea unui element de
design de interior, integrandu-se perfect.

Simplificd programarea, permite urmdrirea
consumului de energie si activeaza functii
suplimentare de economie de energie.

Toate aceste functii se pot realiza de pe
smartphone.







Caracteristici

> Design suplu si elegant

> Control intuitiv cu butoane tactile

> Doud optiuni de afisare: standard si detaliat

> Acces direct la functiile de baza (pornire/oprire, valoare setatd, mod, valori tintd,

vitezd ventilator, fante, pictograma filtrare si resetare (4), eroare si cod)
> Trei culori pentru a se potrivi in orice interior
> Unitate compacta, masurand numai 85 x 85 mm
> Setari avansate si punere in functiune de pe smartphone

Functii ale aplicatiei pentru hoteluri

> Se poate obtine o economie semnificativa de energie utilizand integrarea cu cardul
cheie.

» Garanteaza faptul ca o camera va péstra temperatura setatd pentru a mentine un nivel
minim de confort.

O solutie rentabila pentru racirea centrelor de date si a serverelor

> Numai fn combinatie cu RZAG*/RZQG*

> Functionare prin rotatie: Dupa un anumit interval de timp, unitatea in
functiune va intra in standby, iar unitatea de rezerva va prelua functionarea, o
prelungind durata de utilizare a sistemului.
Intervalul de rotatie poate fi setat la 6, 12, 24, 72 sau 96 de ore si sdptamanal.

> Solutia de back-up: Dacd o unitate sufera o defectiune, cealaltd unitate va porniin mod

automat.
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Configureaza setari avansate
de pe smartphone Y

O gama de functii de economisire a energiei pot fi setate individual
> Limitarea temperaturii
> Functia de mentinere a temperaturii intre anumite limite stabilite
> Senzor de prezenta si senzor de pardoseald reglabile
(disponibile la casetele cu jet circular si la casetele perfect plate)
> Resetare automata a temperaturii (4)
> Temporizator oprire automata

Restrictionarea domeniului de temperatura inseamna fara incalzire/racire in exces
> Economie de energie prin setarea limitei de temperatura scézuta in modul rcire si a limitei
de temperatura ridicata in modul incalzire. (1)

Urmarirea consumului kWh (2)
» Indicatorul kWh afiseazd consumul aproximativ de energie electrica pentru ultimele zi/lund/an. (4)

Alte functii:

> Se pot programa pana la trei programe independente.

> Setarile meniului pot fi blocate sau restrictionate in mod individual (4)
> Unitatea exterioara (3) poate fi setatd in modul silentios (4)

Disponibil si cu schimbarea automata a modului racire/incalzire.

Numai pentru combinatiile pereche Sky Air FBA, FCAG si FCAHG.

Disponibila numai la RZAG*, RZASG*, RZQG*, RZQSG*.

Functia va fi disponibil la urmatoarele actualizri ale aplicatiei incepand din a doua jumétate a anului 2018.
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W = Alb (RAL 9003 (lucios))

. Culoare S = Argintiu (RAL 9006 (metalizat))

Carcasa K = Negru (RAL 9005 (mat))
Functionare LED | Culoare Indicator stare albastru

Dimensiuni Unitate Tndltime x I3time x adancime mm 85x85x25

Greutate Unitate kg 0,110

LCD lluminare de fundal | Culoare Alb

Numar maxim de unitati interioare conectabile 1 grup (pand la 16 unitati interioare)

Conexiuni electrice Pentru conexiunea la unitatea interioara Conexiune cablaté de la unitatea interioara P1-P2
Dimensiune mm? 0,75~ 1,25
Functionare Min.~Max. -10~50°C

Temperatura exterioara Umiditate relativa <95%
Depozitare Min.~Max. -20~70°C

Functionare de rezerva pentru pene de curent

Da - ceasul rdmane sincronizat pand la 48 h

Tehnologie wireless Bluetooth® Protocol

Bluetooth® low energy 4.2 sau ulterior

Aplicatie pentru setéri avansate

Madoka Assistant

Sistem de operare aplicatie

Apple iOS 8.0 sau ulterior, Android 5.0 sau ulterior

ECPRO18-306 02/19

ARG

0 S - 0

Daikin Airconditioning Central Europe-Romania SRL
Calea Floreasca Corp B, etaj 8, RO-014459 Bucuresti, Romania Tel.: 0040/21/307 97 00 -
Fax: 0040/21/307 97 29 - E-mail: office@daikin.ro www.daikin.ro

Prezenta publicatie este exclusiv informativa si nu reprezinté o oferta cu caracter de obligativitate din partea Daikin
EuropeN.V. Daikin Europe N.V. a alcatuit continutul acestei publicatii cat mai adecvat posibil. Nu se ofera niciun fel de
garantie, explicita sau implicita, cu privire la completitudinea, acuratetea, gradul de incredere sau adecvarea pentru un
anume scop a continutului brosurii sau a produselor si serviciilor prezentate aici. Specificatiile pot fi modificate féra notificare
prealabild. Daikin Europe N.V. respinge explicit orice raspundere legald pentru orice pierderi directe sau indirecte, in cel mai
larg sens, ca rezultat al utilizarii sau i legaturd cu utilizarea si/sau interpretarea acestei publicatji. Intregul continut cade sub
incidenta drepturilor de autor ale Daikin Europe N.V.

Imprimat pe hértie alba fara clor. Redactaté de La Movida, Belgia.



