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Firma Daikin stynie na catym swiecie z pionierskiego
podejscia do rozwoju produktu oraz niezréwnanej
jakosci i wszechstronnosci swoich zintegrowanych
rozwigzan.

Dzieki ponad 90-letniemu doswiadczeniu

w projektowaniu i produkcji w dziedzinie technologii
ogrzewania i chtodzenia, firma Daikin stworzyta DNA
pomp ciepfa.

Daikin Europe N.V. jest wiodacym producentem
klimatyzatorow, pomp ciepta i uktadéw chtodniczych,
zatrudniajgcym okoto 5500 pracownikow w catej
Europie i w 10 gtéwnych obiektach produkcyjnych
rozmieszczonych w Belgii, Republice Czeskiej,
Niemczech, Wioszech, Turcji oraz w Wielkiej Brytanii.




Wyprodukowano
w Europie dla Europy

Jako lider na rynku pomp ciepta, Daikin zawsze doktada wszelkich staran, aby
pompy ciepta byty mozliwie jak najbardziej niezawodne i efektywne.

Aby osiggnac to, Daikin opracowuje w swoich zaktadach wszystkie kluczowe
podzespoty, czego skutkiem jest lepsza kontrola i jakos¢ produkgji.

Jest rowniez wiascicielem najnowszych technologii, takich jak stosowanie czynnika
chtodniczego R-32 w ilosci 30% tadunku poprzednio stosowanego czynnika, co
pozwala zredukowac oddziatywanie pomp ciepta na srodowisko naturalne.

Dzieki tym innowacjom Daikin moze dostarczac rozwiazan odpowiednich dla
wszystkich regionow Europy oraz ich warunkéw klimatycznych.

taczac doskonatos¢ konstrukcyjna z wysokimi parametrami pracy, firma
Daikin utrzymuje ciepto domoéw nawet w najzimniejszych okresach
zimowych.



Pompy ciepta sg przygotowane na podjecie wyzwania
dekarbonizacji budynkéw, a firma Daikin jest gotowa, aby stac sie
partnerem w tym wyzwaniu.

Dekarbonizacja budynkéw stanowi dzisiejsze wyzwanie. Jest najnowszym dodatkiem

do globalnego paradygmatu dazenia w kierunku bardziej zréwnowazonej gospodarki.

W przypadku branzy samochodowej, rolnictwa, a nawet podrézy lotniczych poczyniono
juz pierwsze kroki, aby dokonac redukcji lub wyeliminowania emisji weglowych ze Zrodet
energii. Nastepne na liscie sg budynki.

Unia Europejska zobowiazata sie ,odgrywac gtéwna role”w procesie dochodzenia do
zerowej netto emisji gazéw cieplarnianych w roku 2050. Jak tego dokonac?

Stawiajg na pompy ciepta

I my w Daikin jestesmy przekonani, ze majg racje. Pompy ciepta s w najwyzszym stopniu
przygotowane do podjecia wyzwania dekarbonizacji budynkéw. One nie stanowig
technologii przysztosci, lecz sg uznanym rozwigzaniem, gotowym do zapewniania Ci
komfortu.

Czy wiesz, ze?

W kilku europejskich krajach pompy ciepta zostaty juz zainstalowane w wiecej niz 50%
nowych budynkéw. W przypadku projektédw renowacji pompy ciepta sg coraz czesciej
traktowane jako urzadzenia zastepujace kotty, zwtaszcza modele wysokotemperaturowe
0 podobnej temperaturze wylotowej wody 70°C.



Pompa ciepta bedzie
nastepnym syster
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Kiedy tylko bedziesz zajmowac sie projektem renowacji lub nowym projektem budowlanym,
w domu lub mieszkaniu, zawsze znajdziesz odpowiednig pompe ciepta firmy Daikin.

Renowacja

» Zastap swdj stary system grzewczy lub kociot
» Zachowaj swoje grzejniki

©

Wzornictwo jest wazne dla wiascicieli domodw
i dlatego firma Daikin uwaza je za tak samo wazne,
jak kazdg inng funkcje produktu.

Stylistyka

Gama jednostek wewnetrznych Daikin Altherma 3
korzysta z catkiem nowej sygnatury wzorniczej
docenionej nagrodami IF oraz Reddot za rok 2018.

Dysponujac  catkiem nowa jednostka Daikin
Altherma 3 H HT, firma Daikin proponuje obecnie
jednostke zewnetrzna o wzornictwie wysokiej
jakosci, ktora odebrata nagrody IF oraz Reddot za rok
2019.

Nowe budynki

grzewczym

> Ciesz sie zaletami niskotemperaturowej pompy ciepta
» Uzywaj emiterdw o bardzo wysokiej efektywnosci, takich jak klimakonwektory
pompy ciepta lub ogrzewanie podtogowe UFH

Skorzystaj z rozwigzania z odnawialnymi
zrédtami energii i zredukuj swoja emisje CO,

I
O Prostota uzytkowania

Jednostki wewnetrzne s zaopatrzone w wygodny
i intuicyjny interfejs, gdzie Daikin Eye przedstawia
stan systemu: kolor niebieski oznacza, ze wszystko
jest w porzadku, a kolor czerwony sygnalizuje
wystapienie problemu.

Wszystkimi  urzadzeniami  grzewczymi  Daikin
mozna sterowac za posrednictwem aplikacji Daikin
Residential Controller, ktéry umozliwia zarzadzanie
temperaturg, a takze harmonogramem.

Dodatkowo,  urzadzenia  typoszeregu  Daikin
Altherma 3 wspotdziataja  z  wyjatkowo
zaprojektowanym termostatem pokojowym: Madoka.

o

Zarowno jednostki wewnetrzne, jak i zewnetrzne
zajmujg ograniczong  przestrzen.  Powierzchnia
zabudowy jednostek wewnetrznych Daikin jest
mata, okoto 600x600 mm, podobnie jak w przypadku
pralki, dzieki czemu pasujg do kazdego domu, do
garazu badZ do pomieszczenia gospodarczego,
7 tatwoscia zastepujac kotly.

Kompaktowe wymiary

@

Daikin angazuje sie, aby zapewnia¢ klientom
najwyzszy  komfort,  dlatego  dysponowanie
urzadzeniami o dyskretnym dziataniu jest priorytetem
w opracowywaniu naszych produktow.

Dyskretne dziatanie

Jednostki zewnetrzne powinny pracowac najciszej,
jak jest to mozliwe, aby pasowaty do srodowiska
w ktérym moga obowiazywac ograniczenia poziomu
gtosnosci.



Jak ona dziata?

Jednostka zewnetrzna pobiera energie z powietrza, aby zapewni¢ ogrzewanie, chtodzenie oraz ciepta
wode. Az 75% energii uzyskiwane jest z powietrza natomiast reszte dostarcza prad elektryczny. Pompa
ciepta powietrze-woda wykorzystuje sprezarke i czynnik chtodniczy do przenoszenia energii z powietrza
do wody oraz ogrzewa wode zgodnie z Twoimi potrzebami i dostarcza jg do Twojego domu.

Dlaczego warto wybrac pompe ciepta
oowietrze-woda Daikin Altherma?

DNA firmy Daikin

Innowacyjnos¢ i doskonatosc sg czescig DNA firmy i to
dlatego Daikin zawsze wyprzedza standard rynkowy.

Konfiguracja

Wiekszo$¢ pomp ciepfa instaluje sie na trzy rézne sposoby:

> Refrigerant split (Rozdzial czynnika
chtodniczego): ten system ogrzewania
tworzy jednostka zewnetrzna  ktoéra
pobiera energie z powietrza oraz
jednostka wewnetrzna, ktdra jest centrum
dowodzenia, w ktérym uzytkownik steruje
swoim systemem. Pofaczenie to zapewnia

~

ograniczenie  strat  ciepta  podczas
doprowadzania ciepta.
> Hydro-split  (Rozdziat hydrauliki):

W systemie z potagczeniem hydraulicznym
obiegczynnikachtodniczegojestcatkowicie
zintegrowany w jednostce zewnetrzne.

Temperatura wylotowa

Wystepuja dwa gtéwne progi temperatury:

> Wysoka temperatura (>65°C): typowe >
zastosowanie renowacyjne z kottem.
Wysokotemperaturowe pompy ciepta s3
w stanie dostarcza¢ wode o temperaturze
wylotowej podobnej jak w przypadku
pomp cieptg Daikin Altherma 3 H HT
o temperaturze wylotowej wody 70°C.

Woda doprowadza ciepto do wnetrza
domu oraz do jednostki wewnetrznej,
ktéra jest centrum dowodzenia, w ktérym
uzytkownik steruje swoim systemem.

Monoblok: Monoblok  sktada  sie
z wiekszej jednostki zewnetrznej, rowniez
zawierajacej obieg czynnika chtodniczego.
W tym przypadku wewnatrz domu nie
wystepuje jednostka wewnetrzna, tylko

20 W mocy elektrycznej dla 100 W
ogrzewania, zamiast 25 W

Zakres pracy dla wybranych modeli
rozszerzony az do -28°C, zamiast -25°C

Powietrze otoczenia

centrum okablowania oraz samodzielny azdo
zbiornik  komfortu  cieptej  wody temperatury
uzytkowej. 2 80 c
rozcigga sie
warantowan
wody > J
zakres pracy
Niska temperatura (<65°C): typowe 100W
zastosowanie w nowo budowanych 20Wmoc + .
domach. Niskotemperaturowe pompy y ogrzewania
ciepta sg szczegdlnie przydatne do elektrycznej
wspdtpracy  z  uktadami  ogrzewania
podfogowego oraz konwektorami pomp
ciepfa, ktére wymagaja nizszej temperatury,
aby zapewni¢ komfort réwnowazny

grzejnikom.




Najwyzsza klasa energetyczna

Pompy ciepta firmy Daikin spetniaja najnowsze uregulowania
prawne ustanowione przez Unie Europejska, utrzymujac klase
energetyczna z najwyzszymi kategoriami, az do A+++dla
ogrzewania pomieszczen oraz A+ dla podgrzewania cieptej
wody uzytkowej.

Czy wiesz?

Od roku 2015 wszystkie urzadzenia grzewcze musza

by¢ opatrzone etykietg klasy energetycznej. Urzadzenia
ogrzewajace pomieszczenia posiadaja klasy od A++ do G,
a podgrzewacze wody od A do G.

Od 26 wrzednia 2019 roku dostepne sg nowe etykiety klas
energetycznych oraz ocena produktow grzewczych od A+++
do D w zakresie ogrzewania pomieszczeri i od A+ do F w
zakresie przygotowania cieptej wody.
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/awsze Eod kontrolg,

gdziekolwiek sie znajdujesz

Madoka, Twoj termostat
z intuicyjng obstuga

Intuicyjne sterowanie w konstrukcji Premium: fagodne linie sterownika Daikin
Madoka oferujg elegancki i wytworny ksztatt, ktory wyrdznia okragty wyswietlacz

z przyciggajacym uwage niebieskim podswietleniem. Prezentuje wyrazny widok
wartosci referencyjnych dzieki duzym, tatwym w odczycie liczbom, dostep do funkgji
sterownika za posrednictwem trzech przyciskéw dotykowych, ktére tacza intuicyjne
sterowanie z fatwa regulacja, co poteguje wrazenia uzytkownika.

tatwosc ustawiania parametréw pracy

Ustawienie i dostrojenie sterownika jest proste oraz zapewnia wieksza
energooszczednos¢ i wiekszy komfort. System umozliwia wybdr trybu pracy
(ogrzewanie, chtodzenie lub praca automatyczna), ustawienie zagdanej temperatury
w pomieszczeniu oraz kontrolowanie temperatury cieptej wody uzytkowe;j.

Trzy kolory pasujace
do kazdego wnetrza

Daikin Residential Controller

Aplikacja Daikin Residential Controller z kazdego miejsca
i w dowolnym momencie pozwala sterowac i monitorowac status
systemu grzewczego oraz pozwala na (*):

Monitorowanie
» Status systemu grzewczego:
- Temperatura w pomieszczeniu
- Zadana temperatura w pomieszczeniu
- Tryb pracy
» Wykresy zuzycia energii (dzien, tydzier, miesiac)

Harmonogram

> Harmonogram temperatury w pomieszczeniu i trybu
pracy obejmujacy do 6 dziatan dziennie przez 7 dni

> Wiaczanie trybu wakacyjnego

WV DAIKIN

Sterowanie

> Tryb pracy

» Zmiana zadanej temperatury w pomieszczeniu

> Zmiana zadanej temperatury cieptej wody uzytkowe;j

> Tryb Booster (szybkie podgrzewanie cieptej wody uzytkowej)

*Dostepnosc funkdji zalezy od typu systemu, konfiguradji i trybu pracy. Funkcje aplikacji sg dostepne tylko wtedy,
gdy zaréwno system Daikin, jak i aplikacja maja potaczenie z Internetem.
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Stand by me,

Twoja obstuga posprzedazna
@,

Stand by me, platforma wsparcia online A LSt
- y P i P satisfaction
pomiedzy Tobg i instalatorem
Celem platformy Stand by me jest zapewnianie poczucia bezpieczeristwa dzieki réznym funkcjom:
© Bezptatna gwarancja
© Dodatkowe rozszerzenie gwarandji STAND BY ME
© tatwy kontakt z instalatorem
£ Rozszerzona gwarancja Q} Alert konserwacji
Jesli wybierzesz rozszerzenie gwarancji na czesci zamienne, Twdj Uzytkownik oraz partner serwisowy beda automatycznie powiadamiani, kiedy
system Daikin bedzie w petni objety gwarancja po zainstalowaniu. tylko wystapi koniecznos¢ przeprowadzenia konserwacji.

Jakie sg korzysci?

» Rozszerzona gwarancja bedzie obejmowac wszystkie czesci B Cyfrowa ksigzka konserwacji
zamienne

» Zagwarantowanie optymalnej sprawnosci dziatania
podczas catego okresu przydatnosci Twojego systemu Daikin
do uzytkowania

> W razie wystapienia jakiegokolwiek problemu, fatwo
skontaktujesz sie z partnerem serwisowym firmy Daikin Chcesz wiedzie¢ wiecej? https://standbyme.daikin.pl/

Na platformie,Stand by me”mozesz réwniez znalez¢ cafa historie
konserwacji swojego systemu, podreczniki dla uzytkownika, szczegoty
interwendji, ...




Kwintesencja
pompy ciepta

Co jestistota...kwintesencji?
Czystosc idei, nowoczesnosc linii, prostota ...

az pozostanie... tylko doskonatos¢.

Kwintesencja oznacza:
© Najdoskonalszy przykfad jakosci lub klasy
© Najczystsza istote czegos

© Najbardziej wyrafinowang czes¢ czego$

Dzieki wielu dedykowanym Daikin Altherma 3 H HT to
opracowaniom jednostka pierwsza jednostka zewnetrzna
zewnetrzna Daikin Altherma 3 H Daikin o wyrdzniajacym sie

HT reprezentuje najlepsze, co wygladzie. Pojedynczy wentylator
mozna zrobi¢ w zakresie pomp obniza poziom gtosnosci, a jego
Ciepfa typu powietrze-woda. czarna przednia kratka sprawiaja,

ze urzadzenie pasuje do kazdego
otoczenia.

Najwyzsza wydajnos¢,
wykorzystanie energii
odnawialnej, nowoczesna

estetyka i komfort akustyczny.

Na tym wiasnie polega
kwintesencja pompy ciepfa.



Daikin Altherma 3 H HT

Wynalezione, aby zastgpic kotty

-

Istotna zmiana

Daikin Altherma 3 H HT nadaje sie idealnie do Twojego
projektu renowadji. Nie musisz zastepowac swoich
grzejnikéw, poniewaz dostarcza ona wode o temperaturze
wylotowej 70°C, podobnie jak Twdj kociot, bez stosowania
dodatkowej grzatki elektrycznej.

Zamiana Twojego systemu ogrzewania z kotta na pompe
ciepfa Daikin Altherma 3 H HT pomoze zaoszczedzi¢ miejsce.
Nasz model jednostki przypodtogowej ma niewielkg
powierzchnie zabudowy, ponizej 0,36 m?.

Ekologiczna inwestycja

Przejscie od kotta na pompe ciepta oznacza przetaczenie sie do
catkowicie ekologicznego rozwiazania. Nie wystepuje spalanie paliwa
ani gazu, pompa ciepta redukuje zasadniczo emisje CO, o 70%. Roznice
wida¢ po rachunkach, a zwrot inwestycji moze nastapi¢ po kilku latach!




nnowacja priorytetem
naszych zainteresowan

Daikin Altherma 3 H HT zapewnia niski poziom gto$nosci i wysoka wydajno$¢ grzewcza ukierunkowanemu rozwojowi.
Kilka gtéwnych podzespotéw zaprojektowano z mysla o osiagnieciu przez ten produkt doskonatosci, naleza do nich
miedzy innymi nowa pojedyncza sprezarka, wiekszy wentylator w urzadzeniach o duzej wydajnosci, a takze zupetnie
przeprojektowana obudowa.

Nowoczesna obudowa

Od roku 2017 Daikin angazuje agencje projektowa, aby wnies¢ powiew swiezosci do projektéw
swych urzadzen. Ta wspdtpraca sprawdza sie, poniewaz wszystkie nowe produkty wprowadzane
na rynek zdobyty nagrody Reddot i Design za rok 2018 2019.

Nowa szara obudowa pomaga jednostce wtopic¢ sie w dowolne otoczenie, natomiast kratka
nawiewu z poziomymi liniami i ukrywajaca widok wentylatora, redukuje postrzeganie poziomu
Czarna przednia kratka gtosnosci.

Pojedynczy wentylator
zapewniajgcy wysokg wydajnosc¢
Wentylator nie tylko jest niewidoczny, lecz réwniez jest nieco wiekszy,

zastepujac zazwyczaj stosowane podwojne wentylatory dla jednostek
o duzej wydajnosci (klasa: 14-16-18).

Skorygowano takze ksztaft wentylatora, aby zmniejszy¢ powierzchnie
kontaktu z powietrzem, a tym samym obnizy¢ poziom gto$nosci poprzez
Pojedynczy wentylator poprawe cyrkulacji powietrza.




Sprezarka z podwdéjnym
wiryskiem czynnika R-32

Ptyta antywibracyjna

Zupetnie nowa sprezarka

Aby zapewni¢ wyjatkowos¢ tego produktu, firma Daikin  Europe
wspotpracowata z Daikin - Technology Innovation Center (Japonia)
nad opracowaniem podzespotéw najwyzszej jakosci. Sprezarka Daikin
Altherma 3 H HT jest w stanie sama zapewni¢ wysoka temperature wody az
do 70°C w trybie ,tylko pompa ciepta”.

Izolacja sprezarki

Aby zmniejszy¢ moc akustyczng sprezarki, podjeto szereg dziatan
w zakresie pochtaniania i izolacji dzwieku.

Po pierwsze, sprezarka jest otoczona 3-warstwowa izolacja sktadajaca
sie z warstwy: powietrza, materiatu izolacyjnego i metalowej skrzynki.

Jezeli chodzi o absorpcje, Daikin Altherma 3 H HT korzysta z podwajnej
redukgji poziomu dzwieku dzieki zastosowaniu gumowych podkfadek
miedzy dolng ptyta i ptyta antywibracyjng pod sprezarka.

Niezrownana sprawnosc dziatania

Dzieki opisanym rozwigzaniom, Daikin Altherma 3 H HT osiagneta
najlepsze wyniki przedstawione na etykietach klas energetycznych:

35°Ci55°C

azdo



Urzadzenia zaproje
dla najzimniejszycr
warunkow klimatycznych

Rozszerzony zakres roboczy

Czasami pogoda w Europie moze by¢ uciazliwa. Wiasnie
dlatego zaprojektowalismy Daikin Altherma 3 H HT do
pracy w trybie,tylko pompa ciepta” do temperatury
zewnetrznej -28°C.

Wydajnosci grzewcze sg réwniez utrzymywane az do
-15°C temperatury zewnetrznej. Taka sprawnos¢ dziatania
uzyskano dzieki oryginalnej technologii Daikin.

Klowane

BLUEVOLUTION

Technologia Bluevolution taczy specjalnie
opracowang sprezarke i czynnik chtodniczy
R-32. Daikin jest jedna z pierwszych firm na
Swiecie, ktére wprowadzaja na rynek pompy
ciepta z czynnikiem chtodniczym R-32.

Z nizszym potencjatem tworzenia efektu
cieplarnianego (GWP), czynnik chtodniczy R-32
odpowiada mocy standardowych czynnikéw
chtodniczych, lecz osiaga wyzsza efektywnosc¢
energetyczng i oferuje nizszg emisje CO..

R-32, jako fatwiejszy do odzysku i ponownego
wykorzystania, jest doskonatym rozwiazaniem
pozwalajacym osiagnac¢ nowe europejskie cele
dotyczace emisji CO,.



Instalacja z petnym spokojem

Bezproblemowe potaczenie

Woda jest czynnikiem faczacym jednostke zewnetrzng
z jednostka wewnetrzna, co oznacza, ze wewnatrz domu
nie ma czynnika chtodniczego.

Aby uniknac¢ zamarzniecia wody w okresie zimowych
wakadcji, w przypadku zaniku zasilania energiag
elektryczng lub awarii pompy, Daikin oferuje
zabezpieczenie przed zamarzaniem (opcja AFVALVET).

Ten dodatkowy zawor zapobiega utworzeniu sie lodu
poprzez spuszczenie wody z systemu w celu unikniecia
uszkodzenia jednostki i instalacji rurowe;j.

r
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Spemianie oczekiwan
WSPOICZESNeQo Spoteczenstwa

Cisza i komfort

Daikin Altherma 3 H HT zaprojektowano z myslg o obnizeniu poziomu cisnienia
akustycznego i spetnieniu oczekiwan dzisiejszego spoteczenstwa.

W standardowym trybie pracy urzadzenie wytwarza cisnienie akustyczne
wynoszace 38 dBA w odlegtosci 3 metréw, odpowiadajgce gtosnosci pomiedzy
$piewem ptakow i hatasem w bibliotece.

Daikin Altherma 3 H HT oferuje réwniez wieksza elastycznos¢, posiadajac tryb
niskiego poziomu gtosnosci, w ktérym nastepuje obnizenie cisnienia akustycznego
w odlegtosci 3 metréw do poziomu 35 dBA, co odpowiada rzeczywistemu

obnizeniu poziomu gtosnosci o potowel! Daikin Daikin
Altherma 3 Altherma 3
HHT HHT
Czy wiedziates?
TRYB m TRYB (o ) %
Krzywa gtosnosci nie jest liniowa lecz przebiega wyktadniczo w taki sposéb, ze NISKIEGO STANDARDOWEGO 'Y

gto$nos¢ mniejsza o 3 dBA reprezentuje obnizenie odczuwanej gtosnosci o 50%. POZIOMU | Gipicteka POZIOMU rozmowa samolot
GLOSNOSCI GLOSNOSCI



jednostki zewnetrznej

€ Obejrzyj klip wideo!
Poziom gtosnosci mozna
oceniac na dwa sposoby

moc akustyczna

> Moc akustyczna jest generowana przez samo urzadzenie,
niezaleznie od odlegtosci i srodowiska.

> Cisnienie akustyczne to hatas odczuwany w okreslonej odlegtosci.
Cisnienie akustyczne jest zazwyczaj obliczane w odlegfosci od 1do
5 metréw od urzadzenia.

ciSnienie akustyczne



Jedno rozwigzanie, ,
wiele potgczen .

Urzadzenie Daikin Altherma 3 H HT mozna potaczy¢ z trzema ré6znymi
jednostkami wewnetrznymi. Takie rozwigzanie oferuje okreslone funkcje
zapewniajace ogrzewanie, chtodzenie i ciepta wode uzytkowa w domu.

Uzyskaj najwyzszy komfort dzieki
najlepszym funkcjom

Wybierz sposréd firmy Daikin funkcje, ktéra najlepiej odpowiada Twoim potrzebom, rewersyjna
i dwustrefowa, co oferuje mozliwos¢ dostosowania swego systemu grzewczego Daikin.

e Model tylko z funkcjg ogrzewania e Model rewersyjny
Model tylko z funkcja ogrzewania jest Jedli potrzebujesz chtodzenia, model rewersyjny jest dla Ciebie! womn 533 mm
standardem w typoszeregu Daikin i jest Ta funkcja jest dostepna we wszystkich trzech typach jednostek.
dostepny dla wszystkich trzech jednostek Typ rewersyjny oznacza, ze system moze odwrdci¢ swoj sposob
wewnetrznych. Oznacza to, ze ten pracy i zapewnic¢ chfodzenie zamiast ogrzewania. Funkcja Jednostka zewnetrzna
system grzewczy zapewnia ogrzewanie chtodzenia wymaga ukfadu ogrzewania podtogowego lub }
pomieszczen i ciepta wode uzytkowa. klimakonwektorow. Jedhesite zewngtrzn? 4est
dostepna w 3 wielkosciach
e Model dwustrefowy 14-16-18.
Tylko zintegrowana jednostka przypodtogowa 2 strefami mozna takze zarzadzac niezaleznie: w ciaggu
wyposazona w funkcje dwustrefowa: mozesz wybrac dnia wytaczy¢ ogrzewanie na pierwszym pietrze, aby
dwie niezalezne strefy z réznymi emiterami, ktére ograniczy¢ nadmierne zuzycie energii.

wymagaja innego poziomu temperatury w réznych
pomieszczeniach (na przyktad: system ogrzewania
podfogowego w salonie i grzejniki w sypialni na pietrze).

1019 mm



DESIGN 3
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stali nierdzewnej

Ten model jest kompaktowym urzadzeniem

o niewielkiej powierzchni zabudowy 595 x 625

mm. Urzadzenie jest wyposazone w zbiornik cieptej
wody uzytkowej o pojemnosci 180 lub 230 litréw,
ktéry odpowiada Twojemu zapotrzebowaniu na
ciepta wode uzytkowa. Opcjonalnie mozna wybra¢
funkcje chtodzenia lub dwustrefowa. Urzadzenie jest
dostarczane w wykonczeniu biatym, lecz jest takze

/ dostepne wykorczenie srebrno-szare.
595 mm 625 mm

1650 lub 1850 mm
180 1 lub 2301

Model z wbudowanym zbiornikiem ECH,O cieptej wody
uzytkowej

3001
5001

Urzadzenie ECH,O wyposazono w termiczny zbiornik c.w.u. o pojemnosci

1891 mm
1895 mm

stonecznych. Technologia ECH.O jest oparta na zasadzie $wiezej wody:
woda uzytkowa jest oddzielona od zbiornika magazynowego wody,
dzieki czemu unika sie tworzenia osaddw i rozwoju bakterii legionella.
Opcjonalnie mozna wybrac urzadzenie wyposazone w funkcje chtodzenia.

\/

—— /’74625mm—300
0¥ 790mm=5001

595 mm =300 |
790 mm =500 |

Model nascienny

£ R Ten model jest najbardziej kompaktowym
2 urzadzeniem, ale musi by¢ wyposazony
> Z w oddzielny zbiornik do dostarczania

- reddotanapligele cw.u. Opgjonalnie mozna wybrac funkcje
<\>-Aiv chtodzenia.

440 mm

Model z wbudowanym zbiornikiem c.w.u. ze

Q Model tylko z funkcjg ogrzewania
Q Model rewersyjny

& Model dwustrefowy

Q Model tylko z funkcja ogrzewania

300 lub 500 litréw, ktéry mozna podtaczy¢ do cieplnych kolektoréw Q Model rewersyjny

Q Model tylko z funkcja ogrzewania

@ Model rewersyjny



Rozwigzanie

odpowiadajace

kazdej potrzebie
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Ogrzewanie
Chtodzenie
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DAIKIN ALTHERMA M

Ogrzewanie
Powietrze-woda, Chtodzenie
wysoka temperatura Cwu POMPA
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- Chtodzenie
cwu
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Optymalizuj swoj system

Emitery ciepta
Daikin Altherma HPC

Ciesz sie zaletami konwektoréw pompy ciepta Daikin Altherma.
Inaczej niz grzejniki, konwektory pompy ciepfa Daikin dziataja

z woda o niskiej temperaturze i moga zapewnia¢ ogrzewanie
lub chtodzenie znacznie szybciej dzieki zastosowaniu
wewnetrznego wentylatora .

Uzyskujesz ten sam poziom komfortu, co w przypadku
tradycyjnych grzejnikdw, lecz z oszczedzaniem energii.

Dostepne sg 3 modele:

Jednostka kanatowa Jednostka nascienna Jednostka przypodtogowa

Kolektory ciepta

Cieplne panele solarne Daikin Altherma ST

Daikin Altherma ST oferuje elastyczny cieplny system solarny do
ogrzewania pomieszczen oraz ogrzewania wody. Cieplne panele solarne
przeksztatcajg promieniowanie stoneczne w ciepto dzieki ich pokryciu

o wysokiej selektywnosci. Dostepne s3 trzy rézne wielkosci paneli
solarnych, oferujacych elastycznos¢ w dostosowaniu do charakterystyki
dachu.






Standard pompy ciepta

Daikin Altherma 3 serii R oraz H sg najczesciej sprzedawanymi pompami ciepta
z oferty Daikin. Dzigki ich zastosowaniu niskotemperaturowemu nadaja sie
idealnie do nowo budowanych doméw o niskim zapotrzebowaniu na energie.

Daikin Altherma 3 R

» 4 do 8 kW do nowych budynkéw lub matych
renowacji.

» Stosuje sie takie same jednostki wewnetrzne
Daikin Altherma 3

» Zastosowanie niskotemperaturowe, 65°C
Zgodnos¢ z uktadami ogrzewania podtogowego oraz
z konwektorami pompy ciepta

Daikin Altherma 3 H

> 11do 16 kW do wiekszych projektéw renowacji

» Mozliwo$¢ taczenia ze standardowymi jednostkami
przypodtogowymi i nasciennymi

> Zastosowanie niskotemperaturowe, 60°C
Zgodnos¢ z uktadami ogrzewania podfogowego, konwektorami
pompy ciepfa oraz najnowszymi grzejnikami

» Zakres roboczy do -25°C

» Potagczenie czynnikiem
chtodniczym R-32

» Zakres roboczy do -28°C

» Pofgczenie wodg
Obieg czynnika chtodniczego R-32 znajduije sie
w jednostce zewnetrznej







Rozwigzanie oszczedzajgce miejsce

Daikin Altherma Monoblok jest rozwigzaniem, ktdre oszczedza najwiecej miejsca, dzieki
rozmieszczeniu wszystkich podzespotéw hydraulicznych poza domem. Te urzadzenia nadaja sie
idealnie w przypadkach, gdy przestrzerh w domu jest ograniczona.

Daikin Altherma M 5-7 kW

» Pojedyncza jednostka zewnetrzna » Zakres roboczy do -25°C

> Brak jednostki wewnetrznej » Mozliwe jest pofaczenie z wewnetrznym
zbiornikiem cieptej wody uzytkowej i z
centrum okablowania

> Zastosowanie niskotemperaturowe, 60°C

Daikin Altherma M 11-16 kW

» Pojedyncza jednostka zewnetrzna > Model dostepny ze zintegrowang grzatkg zapasowa

> Brak jednostki wewnetrznej » MoZliwe jest pofaczenie z wewnetrznym zbiornikiem
o cieptej wody uzytkowej i z centrum okablowania

» Zastosowanie niskotemperaturowe, 60°C

» Zakres roboczy do -25°C
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Przetomowa innowacja

Daikin Altherma 3 GEO to catkiem nowa gruntowa pompa ciepta. Jej innowacyjne
funkcje, takie jak aktywne chtodzenie, wytamujaq sie ze standardu.

Daikin Altherma 3 GEO

» Aktywne chtodzenie o wysokiej efektywnosci > Nie wystepuje jednostka zewnetrzna, lecz kolektor czynnika

o ) . B posredniego, wykorzystujacy czynnik chtodniczy R-32
> Nadaje sie do zastosowan w projektach renowadji

oraz nowych budynkow » Zespoty o wydajnosci 6 do 10 kW

> Mozliwe jest taczenie z konwektorami pompy ciepta, > Zastosowanie niskotemperaturowe, 65°C
uktadami ogrzewania podtogowego lub grzejnikami

Klimakonwektory Daikin
Altherma HPC zapewniajg
ogrzewanie i chtodzenie.

Otwor wiertniczy 80-100 metréw w gruncie
zapewnia stafa temperature na wlocie, co
pasuje doskonale do regionéw z zimnym

Temperatura wody na wylocie do 65°C, dzieki Klimatem.

czemu urzadzenie moze pracowac z ogrzewaniem
podtogowym, a takze z grzejnikami.
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Witasciwe zbilansowanie

Hybrydowa pompa ciepta Daikin Altherma to jedna z najbardziej efektywnych pomp ciepta. Hybryda
firmy Daikin automatycznie okresla najbardziej ekonomiczne zrédto energii (prad elektryczny lub
gaz) w inteligentny i unikalny sposdb, ktory bierze pod uwage ceny energii, temperature zewnetrzna
oraz wymagania ogrzewania pomieszczen.

Daikin Altherma R Hybrid

» Mozesz potaczyc swdj system z wieloma

» Ogrzewanie, chtodzenie i ciepta woda
klimatyzatorami

» Jest to potaczenie gazowego kotta kondensacyjnego

Z zewnetrzng pompg ciepfa » Zakres roboczy do -25°C

» Potgczenie czynnikiem chtodniczym R-410A







Wiekszy komfort cieptej wody uzytkowej

Pompy ciepta do cieptej wody uzytkowej Daikin Altherma R HW i H HW dostarczaja
tylko ciepta wode uzytkowa, co jest szczegdlnie interesujace w przypadku doméw
pasywnych lub jako uzupetniajace zrédto energii odnawialnej dla systemu ogrzewania. Fraam

Daikin Altherma R HW

» Optymalne wytwarzanie cieptej wody uzytkowe;j > Niewielkie wymagania konserwacyjne

» Zgodnos¢ z cieplnymi panelami solarnymi » Prosta instalacja

Daikin Altherma H HW

» Optymalne wytwarzanie cieptej wody uzytkowej » 3 tryby pracy, ktére odpowiadajg wszystkich Twoim
) potrzebom
> Cicha praca
» Zakres pracy do -7°C bez zapasowej grzatki
> Niewielkie rozmiary umozliwiajgce tatwe

przenoszenie
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Niniejsza publikacja ma charakter wytacznie informacyjny i nie
jest oferta wiazaca firmy Daikin Europe N.V. Treé¢ tej publikacji
powstata dzieki wiedzy Daikin Europe N.V. Nie udzielamy
posredniej i bezposredniej gwarancji na kompletnosc,
dokfadnos¢, rzetelno$¢ lub przydatno$¢ do okreélonego celu
tredci oraz produktéw i ustug przedstawionych w niniejszym
katalogu. Dane techniczne moga ulec zmianie bez
wezesniejszego powiadomienia. Daikin Europe N.V. nie ponosi
odpowiedzialnosci za bezposrednie lub poérednie uszkodzenia,
wynikajace z lub zwiazane z uzyciem i/lub sposobem
interpretacji niniejszego katalogu. Firma Daikin Europe N.V.
posiada prawa autorskie caloéci przedstawionej tredci

Wydrukowano na niechlorkowanym papierze.



