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Recomendada para conforto: eficiente, segura, econdmica



"Quase ndo reparamos no

nosso sistema de aguecimento.

E extremamente silencioso, facil

de utilizar, ocupa pouco espaco e
€ muito economico.

Estamos muito satisfeitos por
termos optado pela caldeira de
condensacado a gas Daikin, para
aquecimento e dgua quente
sanitaria. O nosso instalador
recomendou-a, e temos a certeza

que foi a escolha acertada!”




Tecnologia de

condensacao a gas

A melhor resposta ao aumento dos precos:
eficiéncia

A energia é cada vez mais preciosa e dispendiosa.
Escolher uma caldeira para o sistema de aquecimento
é uma deciséo que afetara os préximos 15 a 25 anos.
Durante este periodo de tempo, os custos relativos
ao sistema de aquecimento serdo multiplicados
relativamente ao investimento inicial. Ao investir
num novo sistema de aquecimento, vale a pena
considerar cuidadosamente a deciséo. Os sistemas
de condensacéo a gas Daikin séo desenvolvidos e
fabricados de acordo com a tecnologia térmica e de
combustdo mais recentes.

Obtenha mais da tecnologia de condensacao.

A tecnologia de condensagdo mais avangada converte
o combustivel em calor disponivel praticamente sem
perdas. Os gases de combustéo sdo arrefecidos até
que o vapor de dgua que contém seja condensado.

A energia aproveitada é utilizada como energia de
aquecimento. Isto torna as caldeiras de condensagao

a gas até 20% mais eficientes do que as caldeiras
tradicionais.

Tecnologia 6tima, eficiéncia maxima,
dimensdes minimas - Daikin EKOMB(G).

Gragas a tecnologia de condensagdo para poupancga
de energia, o sistema Daikin EKOMB(G) alcanca niveis
de eficiéncia até 109%. As dimensdes reduzidas,

o funcionamento e a instalagcdo extremamente
simples, o funcionamento silencioso e a eficiéncia
maxima para d4gua guente sanitaria e aquecimento
central sdo caracteristicas que destacam estas caldeiras
de condensacéo a gas Daikin.

Agua quente sanitaria a qualquer altura.

Para a producdo de dgua quente sanitéria, pode
optar pela producao instantanea ou associar um
depdsito para produgdo de dgua quente sanitaria por
acumulagao, oferecendo em ambas as solugdes um
nivel maximo de higiene e conveniéncia em dgua
quente sanitaria.

Caldeira combi

Através da aplicacao do principio de aquecimento de
agua instantaneo, o sistema Daikin EKOMB(G) produz
a dgua quente sanitéria de forma particularmente
eficiente gragas ao seu permutador de calor especial
2-em-1. As funcdes adicionais oferecem um étimo nivel
de conveniéncia: a fungdo de CONFORTO assegura
que a agua quente estd disponivel rapidamente
sempre que seja preciso. No modo ECO, a caldeira
"aprende" a reconhecer o seu perfil de consumo de
4gua quente sanitaria, disponibilizando-a em modo
de pré aquecimento quando se aproxima um dos
periodos de consumo da dgua quente sanitéria desse
perfil.



Daikin EKOMB, alhetas retas

Permutadores de calor inovadores.

O permutador de calor, em cobre, para
producao de dgua quente sanitaria,
embutido na camara de combustdo de
grande édrea de permuta, proporciona as
mais elevadas eficiéncias em produgao

de dgua quente sanitéria, com 101,4% no
modelo EKOMBG (modelo EKOMB: 95,8 %).




E tudo uma questédo de ter a tecnologia certa

Facil, conveniente, individual

O sistema Daikin EKOMB(G) oferece duas gamas de
produtos capazes de cobrir qualquer necessidade.
Do modelo padrdo EKOMB ao modelo de elevada
eficiéncia EKOMBG, este com circulador de elevada
eficiéncia, insonorizada e camara de combustao de
maior superficie de permuta.

Conveniéncia garantida

A camara de combustdo das caldeiras EKOMB(G) inclui
garantia de 10 anos Daikin.

Instalacdo e manutencdo rapidas

O kit de seguranga composto por vaso de expansao e
todas as vélvulas necessarias, assegura uma instalagéo
rapida e facil. O design compacto do produto, com um
numero reduzido de componentes, ndo sé aumenta a
fiabilidade da caldeira, como também reduz os custos
de manutengao mais comuns. Todos os componentes
sdo facilmente acessiveis, simplificando a manutencéo.

Daikin EKOMB Daikin EKOMBG
Camara d~e Alhetas retas Alhetas em labirinto
combustao
Bomba de Circulador de Circulador de
circulagao elevada eficiéncia elevada eficiéncia
Eficiéncia na
produgao de dgua 95,8% 101,4%
quente sanitéria

Vantagens para o utilizador

>

Tecnologia de condensacao para maior
poupanca de energia, com niveis de
eficiéncia até 109%

Eficiéncia maxima gracas ao permutador de
calor 2-em-1

Permutadores de calor em cobre

para prolongar a vida Util da caldeira
Producao de dgua quente sanitaria
diretamente na camara de combustao.
Unica no mercado

Funcionamento muito silencioso

Como alternativa, permite producao de
agua quente sanitdria por acumulacao, com
ligagao de um deposito a caldeira

Garantia de 10 anos para o permutador de

calor

Duas gamas de produto -
mas sempre a primeira escolha

A caldeira de condensagao a gas esta disponivel em

duas versoes diferentes:

> Os modelos EKOMB sao uma introdugao simples da
eficiente tecnologia de condensagao a gas

> Os modelos EKOMBG oferecem um nivel maximo de
conveniéncia e eficiéncia, sem comprometer outros
fatores



Permutador de calor 2-em-1 inovador, com
2 circuitos separados para producao de dgua

quente sanitaria e outro para o aquecimento central

Comunicagao com termostatos sem fios

Controlo da temperatura com praticamente
qualquer termostato

Producao de dgua quente sanitdria até 30%
mais eficiente

O permutador de calor 2-em-1 especial da caldeira

de condensacao a gas Daikin EKOMB(G) é utilizado
para aguecimento central e produgdo de dgua
quente sanitdria. Uma vez que aquece diretamente na
camara de combustdo a dgua sanitaria, empregando
o principio de aquecimento instantaneo, o sistema
continua a funcionar na gama de condensacéao,
permitindo um aumento da eficiéncia até 30% em
comparacdo com as caldeiras de condensacdo a gas
convencionais.

Funcionamento silencioso e perdas
térmicas reduzidas, gragas ao

isolamento em vécuo

Ventilador de velocidade varidvel

Baixa manutencao, gragas ao nimero
reduzido de componentes

A valvula de gés pneumatica, regula
o caudal de gés/ar que garante
permanentemente uma consistente
qualidade da combustao

Circulador de elevada eficiéncia (EKOMBG)



Caracteristicas técnicas

Unidade interior

Gas Consumo (G20) Min-Méx

Consumo (G31) Min-Max

Ligacdo Diametro
Aquecimento Entrada de calor Qn (valor calorfico liquido) Nom Min-Max
central Entrada de calor Qn (valor calorfico bruto) Nom Min-Méx

Saida Pn a 80/60 °C Min-Nom

Saida Pnc a 50/30 °C Min-Nom

Saida a 40/30 °C Min

Pressao da dgua (PMS) Max

Temperatura da dgua Méx

Eficiéncia Valor calorifico liquido
Agua quente Entrada de calor (valor calorifico liquido) Qnw Nom Min-Méx
sanitaria Entrada de calor (valor calorfico bruto] Qv Nom Min-Méx

Saida Min-Nom

Caudal minimo de dgua quente sanitdria

Fuga de dgua Classificaggo Nom

Temperatura Definicéo de fabrica
Fornecimento de ar Ligacdo

Concéntrico

Gas de combustdo Ligacdo
Envolvente Cor
Material
Dimensdes Unidade Altura x Largura x Profundidade
Peso Unidade Vazio
Alimentacdo elétrica Fase/Frequéncia/Tensdo
Consumo de Méx.
energia elétrica Standby

(1) Ponto definido 40 °C (2) Ponto definido 60 °C

m*/h
m’/h
mm
kW
kW
kW
kw
kW
bar
°C

%
kw
kW
kw
1/min
1/min

Foa et
EKOMBG EKOMB
22A 28A 33A 22A 28A 33A
0,57-2,42 0,75-3,02 0,78-3,39 0,58-2,29 0,74-2,46 0,75-3,39
0,22-0,92 0,28-1,15 0,30-1,29 0,22-0,87 0,28-0,94 0,28-1,29
15
5,5-23.3 7,2-29,1 7,5-32,7 5,6-18,7 71-23,7 72273
6,1-25,9 8,0-32,3 8,3-36,3 6,2-20,8 7,9-26,3 8,0-30,3
54-22,7 71-28,4 7,4-32,]1 5,4-17,8 6,9-22,8 71-26,3
59-23,8 7,7-311 8,2-35,0 59-18,5 7,6-234 7,8-27,1
59 7.7 82 6,0 7,6 77
3
90
107 109 107
55-233 7,2-29,1 7,5-32,7 5,6-22,1 7,1-28,0 7.2-32,7
6,1-25,9 8,0-32,3 8,3-36,3 6,2-24,6 7,9-31,1 8,0-36,3
59-22,7 7,7-28,4 8,2-32,1 6,1-21,0 6,6-26,2 7,9-315
15
10(1)/6(2) 125(1)/75(2) 15(1/9Q) 10(1)/6(2) 125(1)/75(2) 15(1)/9(Q)
60
100
Sim
60
Branco - RAL9010
Chapa metdlica pré-revestida
590x450x240 | 650x450x240 | 710x450x240 | 590x450x240 | 650x450x240 | 710x450x240
30 33 36 30 33 36
1~/50/230
80 80



A nossa promessa...

..consiste em assegurar que os clientes podem confiar na Daikin relativamente ao

que existe de mais avancado em termos de conforto, para que se concentrem na

vida pessoal e profissional.

Prometemos que nos dedicaremos a exceléncia
tecnoldgica, ao design e as normas de qualidade
mais elevadas para que os clientes possam confiar no
conforto que proporcionamos.

O nosso compromisso com o planeta é absoluto.

Os nossos produtos estao na vanguarda do menor
consumo de energia, sendo que apostaremos na
inovacao para reduzir ainda mais o impacto ambiental
das solucoes AVAC & R (aguecimento, ventilagdo,

ar condicionado, refrigeracéo).

N&s lideramos enquanto outros se limitam a seguir.
Prosseguiremos com a lideranca nas solugées

AVAC & R a medida que a nossa especializacdo em
todos os sectores de mercado combinada com

a experiéncia de 90 anos, nos permitem oferecer valor
acrescentado em relagdes prolongadas com base na
confianca, respeito e credibilidade.
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Prometemos continuar com a nossa visao de futuro,
tratando os desafios como oportunidades para
produzir solu¢des cada vez melhores. Promoveremos
ainovagao e percorreremos todas as distancias pelos
nossos clientes e pela nossa empresa.

Demonstraremos inteligéncia e disponibilidade para
realizar acoes de forma diferente.

Respeitaremos sempre os valores essenciais da nossa
marca e assim usufruiremos de um sucesso sustentavel
e de crescimento continuo.

A presente publicagdo pretende ser apenas informativa e ndo constitui uma oferta
contratual com a Daikin Europe N.V. A Daikin Europe N.V. compilou o contetido desta
publicagdo de acordo com o melhor dos seus conhecimentos. Nao é dada qualquer
garantia expressa ou implicita no que toca a totalidade, precisao, fiabilidade ou
adequacao para um determinado fim do seu contetido e dos produtos e servigos

11/15 que apresenta. As especificagdes estdo sujeitas a alteragdo sem aviso prévio. A Daikin

Europe N.V. rejeita explicitamente quaisquer danos diretos ou indiretos, no seu sentido
mais amplo, resultantes ou relacionados com a utilizagao e/ou interpretagao desta
publicagao. Todo o contelido esté ao abrigo de copyright pela Daikin Europe N.V.

A presente publicagdo substitui a ECPPT14-710. Impresso em papel sem cloro.
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