
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ

1 Номинальная холодопроизводительность: температура в помещении: 27°CDB, 19°CWB, температура воды на входе: 30°C,  эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5 м, перепад высот: 0 м.  
2 Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5 м, перепад высот: 0 м.
3 Номинальная холодопроизводительность: температура в помещении: 27°CDB, 19°CWB, температура воды на входе: 30°C,  эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5 м, перепад высот: 0 м
4 Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB,  температура воды на входе: 20°C,  эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5 м, перепад высот: 0 м

НОВИНКА ›››

Производительность (л.с.)
Система Тип Имя продукта 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
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Холодопроизводительность (кВт)1 11,2 14,0 15,5 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 49,0 55,9 61,5 67,0 71,4 77,0 82,5 89,0 94,0 98,0 105,0 111,0 116,0 120,0 126,0 132,0 138,0 143,0 147,0

Теплопроизводительность (кВт)2 12,5 16,0 18,0 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,5 62,5 69,0 75,0 81,5 88,0 94,0 102,0 107,0 113,0 119,0 126,0 132,0 138,0 145,0 151,0 158,0 163,0 170,0
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Высокоэффективная 
серия

REYQ-P8/P9  
Компактная серия
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RXYHQ-P8  
Высокоэффективная 

серия

RTSYQ-P  
Система 

оптимизированная для 
отопления

RXYQ-P(A)/P8(A) 
Компактная серия

RXYQ-PR  
Система для 

подключения к 
внутренним блокам 

сплит-систем

RXYSQ-PAV  
VRV®III-S 

(Однофазная)

RXYSQ-PAY  
VRV®III-S  

(Трехфазная)
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Холодопроизводительность (кВт)3 22,4 26,7 44,8 49,1 53,4 67,2 71,5 75,8 80,1
Теплопроизводительность (кВт)4 25,0 31,5 50,0 56,5 63,0 75,0 81,5 88,0 94,5
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД  
СИСТЕМ VRV®

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ
Система кондиционирования VRV® дает прохладу летом и тепло зимой в офисах, гостиницах, торговых центрах и многих других коммерческих помещениях.  
Она повышает уровень комфорта в помещении и способствует преуспеванию в работе; внутренние блоки компании Daikin позволяют проектировать систему 
кондиционирования воздуха любой конфигурации. Система VRV® может иметь 26 различных моделей внутренних блоков, обеспечивая 110 вариантов конфигураций.

Тип Модель Имя 
продукта 20 25 32 40 50 63 71 80 100 125 200 250

Холодопроизводительность (кВт)1 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,0 9,0 11,2 14,0 22,4 28,0

Теплопроизводительность (кВт)2 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 9,0 10,0 12,5 16,0 25,0 31,5
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ок
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ти
па

Кассетный круглопоточный 
тип FXFQ-P8

Кассетный 4-х поточный тип FXZQ-M9

Кассетный 2-х поточный тип FXCQ-M8

Кассетный 1-но поточный 
тип FXKQ-MA
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Низконапорный  канальный 
тип FXDQ-M9

Плоский канальный тип FXDQ-PB

Плоский канальный тип FXDQ-NB

Канальный тип с 
инверторным управлением FXSQ-P

Канальный тип с 
инверторным управлением FXMQ-P

Высоконапорный канальный 
тип

FXMQ-
MA3

Н
ас

те
нн

ы
й 

ти
п Настенный тип FXAQ-MV

П
од

по
то

ло
чн

ы
й 

ти
п

Подпотолочный тип FXHQ-MA

Подпотолочный 4-х 
поточный тип FXUQ-MA

Н
ап

ол
ьн

ы
й 

ти
п

Напольный тип FXLQ-MA

Напольный тип скрытого 
монтажа FXNQ-MA

1 Номинальная холодопроизводительность: температура в помещении: 27°CDB, 19°CWB, температура наружного воздуха: 35°CDB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м. 
2 Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м 
3 Не подключается к VRV®III-S (RXYSQ-PAV, RXYSQ-PAY)
4 Внутренние блоки в таблице выше нельзя подключить к RXYQ-PR

НОВИНКА ›››

Индекс 
производительности

Тип Модель Имя 
продукта 20 25 35 42 50 60 71
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а Кассетный круглопоточный 
тип FCQ-C

Кассетный 4-х поточный тип FFQ-B
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Низконапорный  канальный 
тип FDBQ-B

Плоский канальный тип FDXS-E/C

Канальный тип с 
инверторным управлением FBQ-C

Н
ас

те
нн

ы
й 

ти
п

Настенный тип FTXG-E 
CTXG-E

Настенный тип FTXS-G

Настенный тип FTXS-F

П
од
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чн

ы
й 

ти
п

Подпотолочный тип FHQ-B

Универсальный тип FLXS-B

Н
ап

ол
ьн

ы
й 

ти
п Напольный тип FVXS-F

Индекс 
производительности

1 Внутренние блоки в таблице выше можно подключить только к RXYQ-PR

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
Расход воздуха (м3/ час)

Тип Имя 
продукта

Компоненты системы обеспечения 
качества воздуха в помещении 0 200 400 600 800 1.000 1.500 2.000 5.000 10.000 15.000

Система 
вентиляции с 
рекуперацией 

теплоты1

VAM-FA 1 Вентиляция

VKM-GM
1 Вентиляция
2 Увлажнение
3 Обработка воздуха

VKM-G
1 Вентиляция
3 Обработка воздуха

БЛОК 
ОБРАБОТКИ 
НАРУЖНОГО 

ВОЗДУХА 2
FXMQ-MF

1 Вентиляция
3 Обработка воздуха

СИСТЕМЫ 
VRV®  3

VRV®-
тепловой 
насос + 

комплект 
EXV

1 Вентиляция
3 Обработка воздуха

1 VKM-GM и VKM-G можно подключить только к RXYQ-PR
2 Не подключается к RXYQ-PR и VRV®III-S (RXYSQ-PAV, RXYSQ-PAY)
3 Можно подключить ко всем наружным блокам VRV® III с тепловым насосом
4 Обработка воздуха означает активное охлаждение или нагрев
5 Системы вентиляции не подключаются к RXYQ-PR

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
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BRC1E51A • • • • + ++ 1
BRC1D52 • • • • + + 1

dS-net • • • • • • • + + 4x10

Контроллер 
I-touch • • • • • • • • • ++ • • • • • 8 +++ 2x64

Контроллер 
I-manager • • • • • • • • • • +++ • • • • • • • • 128 +++ 1024

DMS-IF 1 • • • • • • 64
BACnet 2 • • • • • • • 4x64

Управление Мониторинг Дополнительные функции Другие функции управления

Настоящий листок составлен только 
для справочных целей, и не является 
предложением, обязательным для 
выполнения компанией Daikin Europe 
N.V. Содержание этого листка составлено 
компанией Daikin Europe N.V. на основании 
сведений, которыми она располагает. 
Компания не дает прямую или связанную 
гарантию относительно полноты, точности, 
надежности или соответствия конкретной 
цели ее содержания, а также продуктов и 
услуг, представленных в нем. Технические 
характеристики могут быть изменены 
без предварительного уведомления. 
Компания Daikin Europe N.V. отказывается 
от какой-либо ответственности за прямые 
или косвенные убытки, понимаемые в 
самом широком смысле, вытекающие из 
прямого или косвенного использования 
и/или трактовки данного листка. На 
все содержание распространяется 
авторское право Daikin Europe N.V.
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Naamloze Vennootschap

Zandvoordestraat 300

B-8400 Остенд, Бельгия

www.daikin.eu

BE 0412 120 336

RPR Oostende

Блоки VRV® не входят в объем 
сертификационной программы 
Eurovent.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, 

что... 
Программа подбора систем 

кондиционирования  VRV® 

Pro является настоящим 

средством проектирования 

VRV®. Программа позволяет 

выполнять техническое 

проектирование систем VRV® 

точно и экономично, с учетом 

сложных правил компоновки 

трубопроводов. Кроме того, 

она обеспечивает получение 

оптимальных рабочих 

циклов и максимальной 

энергоэффективности. 

Продукция компании Daikin 
распространяется:

1 Интерфейс для соединения с сетями Lonworks
2 Интерфейс для соединения с сетями BACnet

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ СПЛИТ-СИСТЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К VRV®1
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