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Luftkondisjoneringsanlegg i DELT SYSTEM

INSTALLERINGSHÅNDBOK

LES DISSE INSTRUKSJONENE NØYE FØR INSTALLERINGEN BEGYNNER.
OPPBEVAR DENNE HÅNDBOKEN PÅ ET LETT TILGJENGELIG STED FOR FREMTIDIG 
REFERANSE.





• Sørg for at du bare bruker spesifisert(e) tilbehør og deler til installeringsarbeid.
Bruk av annet enn spesifiserte deler kan medføre vannlekkasje, elektrisk støt eller brann.

• Installer luftkondisjoneringsanlegget på et fundament som er sterkt nok til å bære vekten til anlegget.
Hvis fundamentet ikke er sterkt nok, kan utstyret falle ned og forårsake personskade.

• Utfør påkrevd installeringsarbeid etter å ha tatt hensyn til sterk vind, tyfon og jordskjelv.
Hvis du ikke utfører installeringsarbeidet på riktig måte, kan anlegget falle ned og forårsake personskade.

• Det elektriske arbeidet må utføres av kvalifisert elektriker i henhold til lokale lover og forskrifter samt denne 
installeringshåndboken. Sørg for at det finnes en separat strømtilførselskrets, og pass på at det aldri kobles 
andre ledninger til den eksisterende kretsen.
Utilstrekkelig strømtilførselskapasitet eller feilaktig elektrisk arbeid kan føre til elektrisk støt eller brann.

• Sørg for å jorde luftkondisjoneringsanlegget.
Anlegget må ikke jordes til vannrør, lynavleder eller telefonjordleder.
Feil jording kan medføre elektrisk støt eller brann.
Spenningsstøt fra lynnedslag eller andre kilder kan medføre skade på luftkondisjoneringsanlegget.

• Sørg for å installere jordfeilbryter.
Det kan medføre elektrisk støt eller brann hvis jordfeilbryter ikke installeres.

• Sørg for å slå av anlegget før du berører elektriske deler. Berøring av strømførende deler kan gi elektrisk 
støt.

• Til ledningsopplegget bruker du angitte ledninger og kobler og fester dem godt slik at kontakttilkoblingene 
ikke utsettes for utvendig strekk fra ledningene.
Hvis ledningene ikke kobles og festes skikkelig, kan dette forårsake varmgang, brann eller liknende.

• Ledningene til strømtilførsel og mellom innendørs- og utendørsanlegg må legges opp og formes på riktig 
måte, og lokket på kontrollboksen må festes skikkelig slik at ledningene ikke kan presse opp deler av 
konstruksjonen, slik som lokket.
Hvis lokket ikke festes ordentlig, kan det forårsake elektrisk støt eller brann.

• Hvis det lekker ut kjølemediegass under installeringen, må området straks ventileres.
Det kan dannes giftig gass hvis kjølemediet kommer i kontakt med ild.

• Se etter lekkasje av kjølemediegass når installeringen er fullført.
Det kan dannes giftig gass dersom kjølemediegassen lekker ut i rommet og kommer i kontakt med 
brannkilder som vifteovn, kamin eller gasskomfyr.

• Unngå direkte kontakt med kjølemedium som har lekket ut av kjølemedierør eller andre områder, for det 
innebærer en fare for frostskader.

FARE

• Legg opp dreneringsrørene på riktig måte i henhold til denne installeringshåndboken, og isoler rørene for 
å unngå kondens.
Feilaktig drenering kan forårsake innendørs vannlekkasje og skade på eiendom.

• Installer innendørs- og utendørsanleggene, strømledningen og tilkoblingsledningene minst 1 meter unna 
TV- eller radioapparater for å forhindre bildeinterferens og støy.
(1 meter er kanskje ikke nok for å forhindre støy, avhengig av innkommende signalstyrke.)

• Installer innendørsanlegget så langt vekk som mulig fra lysstoffrør.
Hvis det installeres et trådløst sett i et rom med elektroniske lysstoffrør (med vekselretter eller hurtigstarter), 
kan fjernkontrollens rekkevidde være kortere.

• Installer ikke luftkondisjoneringsanlegget på følgende steder:
1. Der det er høy konsentrasjon av mineraloljesprut eller -damp (f.eks. på et kjøkken).

Plastdeler kan brytes ned, slik at det løsner deler eller oppstår vannlekkasje.
2. Der det dannes etsende gass, f.eks. svovelsyregass.

Korrodering av kobberrør eller slagloddede deler kan oppstå og forårsake kjølemedielekkasje.
3. Der det er maskiner som genererer elektromagnetiske bølger, og der det ofte oppstår 

spenningssvingninger, slik som på fabrikker.
Kontrollsystemet kan svikte og dermed vil ikke anlegget fungere som det skal.

4. Der det kan lekke brannfarlige gasser, der karbonfibrer eller brannfarlig støv svever i luften, eller der 
flyktige brennbare væsker som malingstynner eller bensin blir håndtert.
Bruk av anlegget under slike forhold kan forårsake brann.

• Luftkondisjoneringsanlegget er ikke ment brukt på steder der det kan forekomme eksplosjoner.
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2. FØR INSTALLERING
Utsett ikke plastdelene for trykk når du pakker ut anlegget eller når du flytter det etter utpakking.
Husk å kontrollere på forhånd at det er kjølemedium R410A som skal brukes ved installering. (Hvis du 
fyller på feil kjølemedium, vil ikke anlegget fungere som det skal.)
• Se i installeringshåndboken som følger med utendørsanlegget, når dette skal installeres.
• Deler som er nødvendige for installeringen, må ikke kastes før installeringen er fullført.
• Du bør la innendørsanlegget beholde emballasjen frem til det skal installeres for å beskytte det mot skader.
• Finn ut hvilken rute anlegget skal fraktes frem til installeringsstedet.
• La anlegget bli værende i emballasjen under flytting til det kommer til installeringsstedet. Hvis anlegget må 

pakkes ut før du flytter på det, må du være forsiktig så det ikke skades.

2-1 FORHOLDSREGLER
• Sørg for å lese denne håndboken før du installerer innendørsanlegget.
• Dette anlegget egner seg til husholdningsbruk, samt i forretningslokaler og lokaler for lettere industri.
• Bruk ikke anlegget på steder med høyt saltinnhold i luften slik som ved stranden, eller på steder der 

spenningen varierer, f.eks. på fabrikker, eller i kjøretøy eller skip.

2-2 TILBEHØR
Kontroller at følgende tilbehør følger med anlegget.

2-3 TILLEGGSUTSTYR
• Tilleggsutstyret med fjernkontroll er påkrevd for dette innendørsanlegget.

(Fjernkontrollen er imidlertid ikke nødvendig for slaveanlegget til et system med samtidig drift.)
• Det finnes to typer fjernkontroller: med ledningsforbindelse og trådløs. Velg en fjernkontroll fra tabell 1 i 

henhold til kundens ønsker, og monter denne på et passende sted.
(Utfør installeringen i henhold til installeringshåndboken som følger med fjernkontrollene.)

Tabell 1

NB
• Hvis kunden vil bruke en annen fjernkontroll, velger du en egnet fjernkontroll i henhold til kataloger og 

teknisk materiale.

Navn (1) Installeringspanel
(2) Låseskruer til 

installerings-
panelet

(3) Isolasjonstape (4) Klemme

Antall 1 sett 9 stk. 1 stk. 1 stor   3 små

Form

M4 x 25L

Navn (5) Sikringsskruer (6) Skruedeksel

(Annet)

• Driftshåndbok
• Installerings-

håndbok

Antall
2 stk.

(3 stk. for type 100)
3 stk.

(kun for type 100)

Form

M4 x 12L

Fjernkontroll Modell

Med ledning
BRC1E52A7/BRC1E51A7/
BRC1D528

Trådløs
Varmepumpe BRC7EB518

Kun kjøling BRC7EB519

Deler som er nødvendige for installeringen, må ikke kastes før installeringen er fullført.
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TA SPESIELT HENSYN TIL FØLGENDE PUNKT UNDER MONTERINGEN, OG KONTROLLER 
DEM NÅR INSTALLERINGEN ER FULLFØRT.

1. Punkter som skal kontrolleres når arbeidet er utført

2. Punkter som skal kontrolleres ved levering til kunden
* Les også gjennom "1. SIKKERHETSTILTAK" 

Punkter om driften som trenger forklaring

Kontrollpunkter
Hva som sannsynligvis skjer hvis dette ikke 
utføres på riktig måte

Kontroller 
følgende

Er innendørsanlegget og utendørsanlegget 
festet skikkelig?

Anlegget kan falle ned, vibrere eller lage støy.

Er innendørsanlegget og utendørsanlegget 
ferdig installert?

Det kan oppstå funksjonsfeil i anlegget, 
eller komponentene kan kortslutte.

Er gasslekkasjetesten utført?
Dette kan føre til utilstrekkelig kjøling eller 
oppvarming.

Er anlegget fullstendig isolert? 
(Kjølemedierør og dreneringsrør.)

Det kan dryppe kondensvann.

Er det jevn flyt i dreneringen? Det kan dryppe kondensvann.

Samsvarer spenningen på strømtilførselen 
med det som er angitt på merkeplaten?

Det kan oppstå funksjonsfeil i anlegget, 
eller komponentene kan kortslutte.

Er ledningsopplegg og røropplegg riktig 
utført?

Det kan oppstå funksjonsfeil i anlegget, 
eller komponentene kan kortslutte.

Er anlegget skikkelig jordet? Det kan gi elektrisk støt.

Er dimensjonene på ledningsopplegget 
etter spesifikasjonen?

Det kan oppstå funksjonsfeil i anlegget, 
eller komponentene kan kortslutte.

Er det noe som blokkerer luftutløpet eller 
luftinntaket på innendørs- eller 
utendørsanleggene? 

Dette kan føre til utilstrekkelig kjøling eller 
oppvarming.
(Dette kan føre til funksjonsfeil eller svekket 
ytelse som følge av redusert luftmengde.)

Er røroppleggslengden for kjølemedium og 
tilleggsfylling av kjølemedium notert?

Mengden kjølemedium i systemet er usikkert.

Kontrollpunkter
Kontroller 
følgende

Er innstillingene på stedet utført (som nødvendig)?

Har du festet lokket på kontrollboksen, luftfilteret og innsugningsristen?

Blåser kald luft (varm luft) som den skal i drift med kjøling (oppvarming)?

Har du forklart kunden om driftsmodiene mens du viste driftshåndboken?

Har du forklart driftsmodiene med kjøling, oppvarming, tørking og automatisk kjøling/
oppvarming som er beskrevet i driftshåndboken?

Har du forklart kunden hva innstilt luftstrømhastighet er når du stiller luftstrømhastigheten 
på termostat av?

Er nødbryteren (EMG.) til kretskortet slått PÅ? Når anlegget leveres fra fabrikken er den stilt 
på normal (NORM).

Gav du driftshåndboken til kunden? (Husk å gi installeringshåndboken samtidig.)

Punktene som er merket med  ADVARSEL og  FARE i driftshåndboken, kan forårsake 
personskade og/eller materielle skader hvis de ikke følges. I tillegg til generell bruk er det derfor 
nødvendig å forklare disse for kunden, og også be kunden om å lese dem nøye. Det er derfor 
nødvendig at du forklarer innholdet i sin helhet, og at du ber kundene om å lese driftshåndboken.
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2-4 MERKNAD TIL INSTALLATØREN
Pass på at du viser kundene hvordan anlegget skal brukes (spesielt rengjøring av filtre, bruk av ulike 
funksjoner samt justering av temperaturen) ved at de selv utfører operasjoner mens de leser seg frem i 
håndboken.

3. VELGE INSTALLERINGSSTED
Utsett ikke plastdelene for trykk når du pakker ut anlegget eller når du flytter det etter utpakking.
(1) Velg et installeringssted som tilfredsstiller følgende krav og som kunden kan akseptere.

• I den øverste delen (inkludert baksiden av taket) på innendørsanlegget der det ikke kan dryppe vann fra 
kjølemedierør, dreneringsrør, vannrør osv.

• Hvor man kan få optimal fordeling av luften.
• Hvor taket er sterkt nok til å bære vekten av innendørsanlegget.
• Hvor veggen ikke skråner betydelig.
• Hvor ingenting blokkerer luftpassasjen.
• Hvor det er tilstrekkelig klaring for installering og vedlikehold av anlegget.

(Se figur 1 og figur 2)
• Hvor kondens kan dreneres vekk på en skikkelig måte.
• Hvor røropplegget mellom innendørs- og utendørsanlegg er mulig innenfor de tillatte grensene.

(Se i installeringshåndboken for utendørsanlegget.)
• Hvor det ikke utsettes for brennbare gasser.
• Installer innendørsanlegget minimum 2,5 m over gulvet. Hvis anlegget må installeres lavere enn dette, 

må du sørge for at det ikke er mulig å berøre luftinntaket.

Figur 1

1 Nødvendig plass for installering (mm)

2 Hindring

3 ≥ 2 500 (fra gulvet)
For installering høyt oppe.

4 Gulv

Figur 2

≥50 ≥50
1

≥5
0

≥3
0

≤120

2

3

4
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FARE

• Installer innendørs- og utendørsanleggene, strømledningen og tilkoblingsledningene minst 1 meter unna 
TV- eller radioapparater for å forhindre bildeinterferens og støy.
(1 meter er kanskje ikke nok for å forhindre støy, avhengig av innkommende signalstyrke.)

• Installer innendørsanlegget så langt vekk som mulig fra lysstoffrør.
Hvis det installeres et trådløst sett i et rom med elektroniske lysstoffrør (med vekselretter eller hurtigstarter), 
kan fjernkontrollens rekkevidde være kortere.

(2) Undersøk om installeringsområdet (slik som gulvet og veggen) kan bære vekten av anlegget, 
og forsterk om nødvendig området med for eksempel planker og bjelker før du installerer. Vil 
du unngå vibrasjon og unormale lyder, bør du forsterke området før installering.

(3) Det kan hende at innendørsanlegget ikke kan monteres direkte på veggen. Bruk medfølgende 
installeringspanel (1) før du installerer anlegget.

4. FORBEREDELSER FØR INSTALLERING
(1) Ta av installeringspanelet (1) fra anlegget, og fest det på veggen.

(Installeringspanelet er provisorisk festet til innendørsanlegget med skruer (kun for type 100).) 
(Se figur 3.)
(a) Se etter et hull der du kan feste installeringspanelet (1).

• Velg plassering slik at det blir litt avstand (minst 50 mm) mellom taket og hovedanlegget.

(b) Fest installeringspanelet (1) midlertidig til det provisoriske festestedet ved hjelp av hullet, og bruk vater 
til å sikre at panelet enten står rett eller at siden med dreneringsslange heller litt nedover.

(c) Fest installeringspanelet (1) til veggen med låseskruene til installeringspanelet (2) eller med bolter.
• Ved bruk av bolter må du feste panelet med en M8- eller M10-bolt på begge sider (totalt 2 bolter).
• Ved montering på betongvegg bruker du forankringsbolter (M8 eller M10) som fås i handelen.

(2) Åpne gjennomføringshullet for røropplegget.
• Kjølemedierøret og dreneringsrøret kan føres ut i én av 6 retninger: venstre, venstre under, venstre bak, 

høyre, høyre under og høyre bak. (Se figur 4.)
• Bruk hullmerket på installeringspanelet (1) til å velge hvor røropplegget skal føres ut, og åpne et 

gjennomføringshull (Ø80) i veggen.
Åpne hullet slik at det blir et fall nedover til dreneringsrøret.
(Se "7. DRENERINGSRØR".)

(3) Plasserer du røropplegget til venstre, til venstre under, til høyre eller til høyre under, skjærer du ut 
gjennomføringshullet for røropplegget i frontristen med f.eks. en bokskutter. (Se figur 5.)

1 Installeringspanel (1) (tilleggsutstyr)

2 Provisorisk sikringsskrue
(For 71-klassen festes ikke installeringspanelet (1) provisorisk til 
anlegget.)

Figur 3

1

2

6 Norsk



1 Høyre rør

2 Høyre rør under

3 Høyre rør bak

4 Venstre rør under

5 Venstre rør bak

6 Venstre rør

Figur 4

1 Frontrist

2 Skjær ut langs den perforerte linjen.

3 Skjær bort

Figur 5

5

1
2

3

4

6

1

2

3
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5. INSTALLERING AV INNENDØRSANLEGG
Når det gjelder delene som skal brukes til installeringsarbeidet, må du passe på å bruke tilbehøret som følger 
med og de angitte delene.

FARE

• Monter anlegget slik at det ikke skråner mot én av sidene eller fremover. (Hvis dreneringsslangen 
utsettes for ekstra belastning, kan det oppstå vannlekkasje.)

• Hold ikke fast i de horisontale klaffene når du løfter anlegget. (Dette kan skade de horisontale klaffene.)

(1) Ta av frontpanelet og lokket på kontrollboksen. (Se figur 6.)

Slik tar du av frontpanelet og lokket på kontrollboksen

(1) Åpne frontpanelet helt opp til det stanser.

(2) Skyv akselene på hver side av frontpanelet inn mot midten av hoveddelen, og ta av panelet. (Du kan 
også ta det av ved å skyve frontpanelet mot venstre eller høyre, og trekke det fremover.)

(3) Fjern skruene fra lokket på kontrollboksen, og trekk håndtaket fremover.

(2) Vend røret i den retningen det skal føres ut.

For røropplegg som går mot høyre, mot høyre under og mot høyre bak (se figur 7)
• Pakk isolasjonstape (3) rundt dreneringsslangen og kjølemedierøret slik at dreneringsslangen ligger 

under kjølemedierøret.

Figur 6
1 Aksel

2 Frontpanel

3 Lokk på kontrollboks

4 Håndtak

5 Skrue

1 Isolasjonstape (3) (tilleggsutstyr)

2 Kjølemedierør

3 Dreneringsslange

Figur 7

(1)

(2) (2)

(3)

5

1

1
1

2
3

4

1

2

3
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For røropplegg som går mot venstre, mot venstre under og mot venstre bak
• Ta av frontristen. (Se figur 8.)

Slik tar du av frontristen
(1) Fjern skruene til ristklemmene og knastene som sikrer frontristen.
(2) Ta av frontristen.

Slik fester du frontristen (kun for 100-klassen)
Fest skruedekselet (6) som hører til luftutløpet. (3 steder)

• Ta av dreneringspluggen, isolasjonsrørene og dreneringsslangen fra dreneringssumpen, og sett den på 
plass. 
(Se figur 9.)

• Form det lokale kjølemedierøret på forhånd ved å tilpasse det etter merket for væskerør og gassrør som 
er risset inn på installeringspanelet (1).

Skifte dreneringsslangen og dreneringspluggen
(1) Ta av dreneringspluggen og isolasjonsrøret.
(2) Fjern monteringsskruene for dreneringsslangen, og trekk ut dreneringsslangen.
(3) Skift dreneringspluggen og isolasjonsrøret på høyre side.
(4) Skift dreneringsslangen på venstre side, og fest slangen med monteringsskruene.

Figur 8
1 Knastplassering (3 steder)

2 Skrueplassering (3 steder)

3 Knast

4 Knastplassering (4 steder)

5 Skrueplassering (6 steder)

6 Plassering av ristklemmer (3 steder)

7 Mynt e.l.

A Festeposisjoner for frontrist for 71-klassen

B Festeposisjoner for frontrist for 100-klassen

C Slik fjerner du ristklemmer (kun for 100-klassen)
Fjern klemmene under frontristen med en mynt.

6

A B

C

7

1 3 4

5

2
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Hvis dreneringsslangen ikke skiftes, vil det sannsynligvis samle seg vann inne i anlegget. Slamansamling kan 
tette igjen slangen og forårsake vannlekkasje.

(3) Hekt fast innendørsanlegget på installeringspanelet. (Se figur 10.)
• Det blir enklere å utføre arbeidet hvis buffermaterialet plasseres mellom veggen og innendørsanlegget 

på dette tidspunktet.

For røropplegg som går mot høyre, mot høyre under og mot høyre bak
• Før dreneringsslangen og kjølemedierøret til veggen.

(4) Før ledningsopplegget for anlegg, jording og fjernkontroll gjennom ledningsføringen inn via 
baksiden av innendørsanlegget og frem til forsiden.

1 Isolasjonsrør

2 Dreneringsplugg

3 Kontroller at det ikke er noen åpninger.

4 Ikke påfør smøremiddel (kjølemedieolje) når du setter den inn. Det 
kan medføre nedbryting og vannlekkasje.

5 Før inn en sekskantnøkkel (4 mm).

Figur 9

1 Frontpanel

2 Lokk på kontrollboks

3 Hekt fast kroken til innendørsanlegget på 
installeringspanelet (1).

4 Frontrist

5 Sørg for å føre alle ledningene gjennom 
ledningsføringen.

6 Dreneringsslange

7 Kjølemedierør

8 Knast
2 steder for 71-klassen.
3 steder for 100-klassen.

9 Ledningsopplegg (kjøpes lokalt)
Ledningsopplegg for anlegg, jording og fjernkontroll

10 Installeringspanel (1) (tilleggsutstyr)

11 Vegg

12 Plasser buffermateriale

Figur 10

5

1 2

3
4

5

109

8

7

2

1

4

3

6

11
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(5) Koble til rørene. (Se "6. RØROPPLEGG FOR KJØLEMEDIUM" og figur 11)

• Fest elektriske ledninger, slik som ledningsopplegget mellom anleggene, på kjølemedierøret med 
vinyltape.

• Tett gjennomføringshullet for røropplegget med kitt.

(6) Trykk på begge bunnkantene på innendørsanlegget med begge hender, og hekt knasten på 
baksiden av innendørsanlegget fast til installeringspanelet (1). (Se figur 10.)
• Nå kan du fjerne buffermaterialet som du plasserte i trinn (3).
• Kontroller at ledningsopplegget for anlegg, jording og fjernkontroll ikke er kommet i klemme inne 

i innendørsanlegget.

 Skru fast innendørsanlegget
• Ta av frontristen. (Se figur 8.)
• Fest innendørsanlegget til installeringspanelet (1) med sikringsskruene (5). (Se figur 12.)

1 Dreneringsslange

2 Ledningsopplegg

3 Kjølemedierør

4 Fest med vinyltape.

5 Tett med tetningsmateriale av kitt.

6 Surr rundt isolasjonstapen slik at den overlappes med minst 
halve bredden for hver runde. Surr rundt isolasjonstapen helt 
frem til den L-formede bøyen.

Figur 11

1 Installeringspanel (1) (tilleggsutstyr)

2 Dreneringsslange

3 Kjølemedierør

4 Isolasjonstape (3) (tilleggsutstyr)

5 M4 x 12L (tilleggsutstyr) (5)
2 steder for 71-klassen.
3 steder for 100-klassen.

Figur 12

5

1

2

3

4

6

5

1

2

3

4

Norsk 11



6. RØROPPLEGG FOR KJØLEMEDIUM
Se installeringshåndboken som følger med utendørsanlegget når det gjelder kjølemedierørene på 
utendørsanlegg.
Sørg for at du varmeisolerer både gass- og væskerørene. Ufullstendig isolering kan føre til 
vannlekkasje. Varmemotstanden til isolasjonen for gassrør må være 120°C eller høyere. I omgivelser 
med høy luftfuktighet må isoleringen av kjølemedierør forsterkes. Ved utilstrekkelig isolering kan det 
dannes kondens på isolasjonsoverflaten.
Husk å kontrollere at kjølemediet er R410A før du begynner på arbeidet. (Normal drift kan ikke utføres 
hvis det brukes et annet kjølemedium.)

FARE

Dette produktet er en tilpasset modell for det nye kjølemediet (R410A). Under installering må 
følgende forholdsregler overholdes.
• Ved tilkobling av koniske muttere skal du bruke en spesialtilpasset rørkutter og koneverktøy for 

R410A.
• Påfør esterolje eller eterolje på innsiden av konen før tilkobling.
• Bruk de koniske mutterne som fulgte med anlegget. Ikke bruk koniske muttere i klasse 1.

Ellers kan det lekke kjølemedium.
• Endene klemmes sammen eller dekkes til med tape for å hindre at støv, fuktighet eller 

fremmedlegemer trenger inn i røret.
• La ikke annet enn angitt kjølemedium, f.eks. luft, blandes inn i kjølemediekretsen. Hvis 

kjølemediegass lekker ut under arbeid på anlegget, må rommet 
omgående luftes grundig ut.

• Utendørsanlegget er påfylt kjølemedium.
• Pass på å bruke både en fastnøkkel og en momentnøkkel, som vist på tegningen, når du kobler sammen 

eller kobler fra rør som går til eller fra anlegget. (Se figur 13.)

• Se tabell 2 når det gjelder dimensjonen på koniske muttere.
• Når du tilkobler den koniske mutteren, skal du påføre esterolje eller eterolje på innsiden av konen, 

og deretter dreier du mutteren 3-4 ganger rundt for hånd for du skrur den inn. (Se figur 14.)

FARE

• Pass på så du ikke skader det koniske området.

1 Momentnøkkel

2 Fastnøkkel

3 Rørkobling

4 Konisk mutter

Figur 13

1 Påfør ester- eller eterolje på denne siden.

Figur 14
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