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R410A Split Series

Modeller
RXS50K2V1B
RXS60F4V1B
RXG50K3V1B
RX50G3Vv1B
RX60G3V1B

ARXS50G3V1B
RXS50L2V1B
RXS60L2V1B
RX60G4V1B
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Sikkerhedsforanstaltninger

« Forholdsreglerne i denne manual markeres med ADVARSEL og PAS PA. Begge indeholder vigtige oplysninger
vedrgrende sikkerhed. Sarg for at overholde alle sikkerhedsforanstaltninger aldeles bestemt.
+ Betydning af ADVARSEL- og PAS PA-meddelelser

A ADVARSEL....... Hvis disse instruktioner ikke folges korrekt, kan det medfore personskade eller dedsfald.

A PASPA............. Hvis disse instruktioner ikke overholdes korrekt, kan det medfere materielle skader eller person-
skade, hvilket kan vaere alvorligt afhangigt af omstandighederne.

+ Sikkerhedsmaerkerne, som er vist i denne vejledning, har fglgende betydninger:

0 Sarg for at fglge instruktionerne. 9 Sarg for at etablere en jordforbindelse. ® Forsgg aldrig.

+ Efter endt installation skal du udfare prgvedrift for at tjekke for fejl og forklare kunden, hvordan man betjener
og passer klimaanlaegget ved hjeelp af betjeningsvejledningen.
* Vejledningens originalsprog er engelsk. Andre sprog er overseettelser af den originale vejledning.

» Bed din forhandler eller kvalificeret personale om at udfere installationen.
Forsag ikke pa selv at montere klimaanleegget. Ukorrekt installation kan medfgre vandleekage, elektrisk stgd eller brand.

« Installer klimaanleegget i overensstemmelse med instruktionerne i denne installationsvejledning.
Ukorrekt installation kan medfgre vandlaekage, elektrisk stad eller brand.

+ Sgrg for kun at bruge det specificerede tilbehgr og dele til installationen.
Undladelse af at bruge specificerede dele kan resultere i nedfald af enheden, vandlaekage, elektrisk stad eller brand.

« Installer klimaanlaegget pa et underlag, der er steerkt nok til at beere enhedens vaegt.
Et fundament, der ikke er steerkt nok, kan medfgre, at udstyret falder ned og forvolder skade.

» Elarbejde skal udfgres i overensstemmelse med relevante lokale og nationale bestemmelser og instruktionerne
i denne installationsvejledning. Sgrg for udelukkende at bruge en seerskilt stramkreds.
Utilstreekkelig kapacitet i stremkredsen eller forkert udfgrelse kan resultere i elektrisk stad eller brand.

» Brug et kabel af passende laengde.
Brug ikke sammentapede ledninger eller en forlaengerledning, da det kan medfare overophedning, elektrisk sted eller brand.

» Sorg for, at al ledningsfgring er sikker, at der anvendes specificerede ledninger, og at stikforbindelserne ikke

udseettes for fysisk belastning.
Forkert tilslutning eller sikring af ledningerne kan resultere i unormal varmeudvikling eller brand.

+ Ved ledningsfaring til stramforsyningen og tilslutning af ledningerne mellem indendgrs- og udendgrsenhederne

skal ledningerne placeres, sa styreboksens lag kan lukkes forsvarligt.
Hvis styreboksen sidder forkert, kan det medfgre elektrisk stad, brand eller overophedning af terminalerne.

+ Ved udslip af kelemiddelgas under installation skal omradet straks udluftes. 0
Der kan dannes giftige gasser, hvis kglemidlet kommer i kontakt med ild.

* Tjek for lekage af kglemiddelgas efter endt installation. o
Der kan dannes giftige gasser, hvis kalemiddelgassen treenger ud i rummet og kommer i kontakt med en varmekilde, for eksempel

en varmeblaeser, et komfur eller en ovn.

» Ved installation eller flytning af klimaanlaegget skal du sgrge for at udlufte kelemiddelkredslgbet for at sikre,

at det er fri for luft og kun anvende det specificerede kelemiddel (R410A).
Luft eller andre fremmedlegemer i kelemiddelkredsen giver unormale trykstigninger, som kan resultere i beskadigelse af udstyr samt personskade.

+ Under installationen skal kelergrene fastgares forsvarligt, for kompressoren saettes i gang.
Hvis kelemiddelrgrene ikke er fastgjort, og stopventilen er aben, nar kompressoren kgrer, suges der luft ind, s& der opstar et unormalt tryk
i kelekredsen, som kan resultere i beskadigelse af udstyr samt personskade.

* Ved nedlukning af pumpen skal kompressoren stoppes, far kglergrene fjernes.
Hvis kompressoren stadig kerer, og stopventilen er aben under nedlukning af pumpen, vil der blive suget luft ind, nar kelergrene fiernes,
hvilket igen vil fordrsage unormalt tryk i kelekredsen, hvilket vil fgre til brud og maske personskade.

+ Sarg for at jordforbinde klimaanleegget.
Du ma ikke forbinde enheden til jord ved en hjeelpepumpe, lynafleder eller telefonjordledning. Ukorrekt jording kan medfere 9
elektrisk stad.

» Sorg for at montere en fejlstreamsafbryder.
Hvis du ikke monterer en fejlstramsafbryder, kan det medfgre elektrisk sted eller brand.

/\PAS PA

+ Du ma ikke montere klimaanlaegget pa steder, hvor der er fare for brandfarlige gasudslip. ®
| tilfeelde af gasudslip kan ophobningen af gas neer klimaanlaegget forarsage udbrud af brand.

 Folg instruktionerne i denne installationsvejledning, mens du installerer aflgbsrar for at sikre effektivt aflab,

og isoler rgrene for at forhindre kondensdannelse.
Forkert monteret dreenrgr kan resultere i indvendig vandleekage og materielle skader.

» Speend brystmeatrikken med den angivne metode, for eksempel med en momentnggle.
Hvis brystmetrikken er spaendt for hardt, kan den ga i stykker efter laengere tids brug og forarsage laekage af kalemiddel.

BDansk



+ Serg for at treeffe n@dvendige forholdsregler for at undga, at sma dyr traenger ind i udendgrsenheden.
Sma dyr, der kommer i kontakt med elektriske dele, kan forarsage funktionsfejl, rag eller brand. Giv kunden besked om at holde omradet
omkring enheden rent.

» Da temperaturen i kelemiddelkredsen vil veere hgj, skal ledninger mellem enhederne holdes vaek fra kobberrgr,
som ikke er varmeisolerede.

» Dette apparat er beregnet til at blive brugt af specialuddannede eller uddannede brugere i butikker, let industri,
pa garde eller til erhvervsmeessig eller privat brug af ikke-faguddannede.

* Lydtrykniveauet er under 70 dB(A).

Tilbehor

Tilbehor leveret med udendersenheden:

(A\) Installationsvejledning 1

(C) Meerkat for kglemiddelpafyldning (B) Aftapningsprop

ILI!J g}c]x?'(]:irksyg:i::’i?;(:go?reenhouse gases covered % 1
RAOR] &=
@] |k Den er i bunden af emballagen.
@ ———————
@ Jo

(D) Flersproget maerkat om fluorholdige
drivhusgasser

Forholdsregler ved valg af placering

1) Veelg et sted, der er solidt nok til at kunne baere enhedens veegt og vibrationer, og hvor driftsstajen ikke vil blive forsteerket.

2) Veelg en placering, hvor den udledte varme fra enheden eller driftsstgjen ikke er til gene for brugerens naboer.

3) Undga steder i naerheden af et sovevaerelse og lignende for at undga at stgj fra driften skal give problemer.

4) Der skal veere tilstraekkelig plads til at baere enheden ind til og ud fra installationsstedet.

5) Der skal veere tilstraekkelig plads til luftpassage, og der ma ikke veere forhindringer omkring luftindtaget og luftudtaget.

6) Der ma ikke vaere mulighed for leekage af breendbar gas i neerheden af stedet.

7) Installer enheder, stremledninger og ledninger mellem enhederne mindst 3 m fra tv og radioer. Formalet er at forhindre
interferens i billeder og lyd. (Der kan hgres stgj, selvom de er mere end 3 m vaek, afthaengigt af forholdene omkring radiobglger.)

8) | kystnaere omrader eller andre steder med en saltholdig atmosfaere med sulfatgas kan korrosion forkorte levetiden for
klimaanleegget.

9) Der er aflgb fra udendarsenheden, og derfor ma der ikke placeres noget under enheden, som ikke kan tale fugt.

BEMARK
Ma ikke installeres stablet eller haengende fra loftet.

/\ PAS PA

Ved anvendelse af klimaanlaegget med lav omgivende temperatur

skal du felge vejledningen nedenfor.

* For at forhindre udsaettelse for blaest skal du installere
udendgrsenheden med sugesiden mod veeggen.

» Udendgrsenheden ma aldrig installeres pa et sted, hvor sugesiden

e Byg en stor baldakin
e Byg en sokkel
kan udseettes for direkte blaest.

Installer enheden hgijt nok fra
« For at forhindre udszettelse for bleest anbefales du at installere en e ) {;)ggcre;vglsa}tsfg;hmdre, atden
skeermplade pa udendgrsenhedens afstremningsside. ’ ~ T i
» | omrader med kraftigt snefald, bgr der vaelges et installationssted,
hvor sneen ikke pavirker enheden.

2 BDansk



Installationstegninger for
udendgrsenhed

Maks. tilladt rgrleengde 30m
« | Min. tilladt rgrlaeengde 1,5m
Maks. tilladt rerhgjde 20 m
*| Ekstra kelemiddel
kreeves for kglemiddelrar
20 g/
over 10 m i leengde. gm
Gasrer Y.D. 12,7 mm
Veaeskerar Y.D. 6,4 mm

* Serg for at pafylde den rette maengde ekstra kalemiddel.

Hvis det ikke gares, kan ydeevnen reduceres.

** Den foreslaede korteste rgrleengde er 1,5 m for at undga
stgj fra udend@rsenheden samt vibrationer.
(Mekanisk stgj og vibrationer kan forekomme, afheengigt af, hvordan
enheden er installeret, samt det miljg, hvor den anvendes.)
Ved tilslutning af FVXS indendgrsenhed ma den korteste
rerlaengde ikke veere under cirka 2,5 m.

Pa steder med darlige aflgbsforhold
skal der anvendes der foretages
opklodsning af udendgrsenheden.
Juster fodhgjden, indtil enhed

er i vater.Ellers kan der opsta
vandlaekage eller ophobning

af vand.

BDansk

Serg for 300 mm
arbejdsplads under
loftsfladen.

Omvind isoleringsrar
med efterbehandling
afslutningstape fra
bund til top.

[ A PASPA |

** Seet rgrlaengden
fra 1,5 til 30 m.

Servicedaeksel

Stopventildaeksel

1
&
&N - - -
,\0@ & |Giv plads til rerfering
Q}(‘ {6\‘) og elektrisk service.
O &°
X

Hvis der er fare for, at enheden
veelter, skal der bruges fodbolte
eller wirer. enhed: mm




Installationsvejledninger

* Hvis der er en vaeg eller en anden forhindring for luftstrammen ved udendarsenhedens luftindtag eller luftudtag, skal du fglge
installationen retningslinjer for installationen.
 For hvert af de fglgende installationsmegnstre ma veeghgjden pa udtagssiden hgjst vaere 1200 mm.

| Vag mod én side |

Over 100 Over 350
Y

Veaeg mod to sider |

Luftens
retning

1200
eller
derunder

Over Over
— 100 350 —

Over 50 Over 50

Fra siden Ovenfra

| Vaeg mod tre sider |

2

7

Over 50

Ovenfra enhed: mm

i Over 100

Over 350

7

Forholdsregler ved installation

+ Kontroller underlagets styrke og planhed pa installationsstedet, s& enheden ikke vil frembringe vibration eller stgj efter installationen.

» Fastger enheden sikkert som vist i fundamenttegningen med brug af fundamentboltene. (Klarger 4 szt M8- eller M10-
fundamentskruer, mgtrikker og skiver, som kan kgbes i almindelig handel.)

 Det er bedst at skrue fundamentskruerne i, indtil deres ender er 20 mm fra fundamentets overflade.

| T S
) 7,

Udendagrsenhed — installation

1. Installation af udendogrsenhed

1) Ved installation af udendgrsenhed, skal du bruge "Forholdsregler ved valg af placering" og "Installationstegninger for uden-
dagrsenhed".
2) Hvis det er ngdvendigt at etablere aflab, skal du fglge procedurerne nedenfor.

2. Afigb
i - Draenabning
1) Brug aftapningsprop til aftapning.

2) Hvis aflgbsabningen er deekket af en monteringssokkel eller en gulvflade, skal "
der bygges ekstra fodsokler i mindst 30 mm hgjde under udendgrsenhedens Bundramme S
fedder. _

3) | kolde omrader méa der ikke bruges aftapningsslange til udendarsenheden. Aftapningsprop
(Det kan fa aflgbsvandet til at fryse, s& opvarmningsydelsen forringes.) Slange (kgbes i almindelig

handel, indvendig dia. 16 mm)

4 EMDansk



Udendgrsenhed - installation
3. Opkravning af rerenden I]j]]

1) Afskeer rerenden med en rarskaerer.
2) Fjern graterne med skaerefladen vendt nedad,

Opkravning
Anbring det preecis i positionen vist nedenfor.

sa spanerne ikke kommer ind i raret.
i A Opkravningsveerktgj til R410A
W
| IGevind| | A

(Skeer preecist
i rette vinkler.)

Konventionelt opkravningsveerktgj

3) Seet brystmatrikken pa rgret.
4) Opkrav rgret. Koblingstype

, ) Koblingstype (stiv type) | Vingemetriktype (tommetype)
5) Kontrollér, at opkravningen er udfart korrekt.

1,0-1,5 mm 1,5-2,0 mm

0-0,5 mm

Kontroller
Rerenden skal

veere jeevnt opkravet
i en perfekt cirkel.
Serg for, at
brystmgtrikken

er monteret.

Opkravningens
inderside skal
vaere fejlfri.

/\ ADVARSEL

» Der ma ikke bruges mineralsk olie pa opkravede dele.

» Sarg for, at der ikke kan komme mineralolie ind i systemet, da det vil reducere enhedernes levetid.

« Brug aldrig rgr, der har veeret anvendt til tidligere installationer. Brug kun dele, som blev leveret med enheden.
» Af hensyn til R410-enhedens levetid ma der aldrig installeres en tarrer pa den.

« Tarringsmaterialet kan blive oplgst og beskadige systemet.

+ Ufuldsteendig opkravning kan forarsage laekage af kglemiddel.

4. Koleror
/\ PAS PA

* Brug brystmetrikken, der sidder pa hovedenheden. (For at undga revner i brystmetrikken pa grund af nedbrydning med tiden.)
+ For at forhindre gaslaekage skal indersiden af brystmgatrikken paferes kglemiddelolie. (Brug kelemiddelolie til R410A.)
+ Brug momentnagler ved spaending af brystmeatrikkerne for at forhindre skader pa brystmgtrikker eller gasleekage.

Fa begge brystmeatrikker til at flugte, og spaend brystmgtrikkerne 3 eller 4 omgange med handen. Spaend dem derefter helt med
momentngglerne.

[Pafar olie] [Speend]
Pafar kelemiddelolie
pa indersiden af

opkravningen.

Momentnggle

Undlad at pafere kelemiddelolie
pa den ydre overflade.

Brystmatrik

Brystmatrik

Undlad at pafgre kelemiddelolie
pa brystmetrikken for at undga
tilspaending med for hgjt moment.

Tilspeendingsmoment for brystmatrik

Tilspeendingsmoment for ventilhaette

Gasside Veeskeside Gasside Veeskeside
1/2 tomme 1/4 tomme 1/2 tomme 1/4 tomme
49,5-60,3 N +m 14,2-17,2 N +m 48,1-59,7 N+ m 21,6-27,4N+m
(505-615 kgf « cm) (144-175 kgf » cm) (490-610 kgf » cm) (220-280 kgf » cm)

BDansk

Tilspaendingsmoment for deeksel til serviceabning

10,8-14,7 N » m (110-150 kgf » cm)




Udendorsenhed — installation

5.

A

Udluftning og kontrol af gaslaekage

+ Nar rerfgringen er monteret, skal luften temmes, og der skal kontrolleres for gasudslip.

ADVARSEL

Der ma ikke blandes andre stoffer end det specificerede kalemiddel (R410A) i kalekredsen.

Ved udslip af kelemiddelgas skal rummet udluftes sa hurtigt og s& meget som muligt.

R410A skal, i lighed med andre kelemidler, altid genvindes og ma aldrig frigives direkte til miljget.

Brug en vakuumpumpe udelukkende til R410A. Brug af samme vakuumpumpe til forskellige kalemidler kan beskadige
vakuumpumpen eller enheden.

» Hvis der skal bruges ekstra kaglemiddel, skal der udfgres udluftning af kelergrene

og indgndmsenheden med en vakuumpumpe, hvorefter der skal pafyldes ekstra Trykmaler Trykméler
kalemiddel.
+ Brug en sekskantnagle (4 mm) til at betjene stopventilens stang. Maler-  © €
+ Alle kaglergrenes samlinger skal spaendes med en momentnggle pa det angivne manifold
tilspaendingsmoment. Hojtryks- Vaeske-
ventil  ventilheetter| stop-
Lavtryks- ventil
ventil
Pafyldnings-
slanger Gas-
stop-

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

1.

Vakuumpumpe Servicedbning ventil

Forbind projektionssiden af pafyldningssiden (som kommer fra malemanifolden) til gasstopventilens serviceabning.

Abn malemanifoldens lavtryksventil (Lo) helt, og luk dens hgjtryksventil (Hi) helt.
(Hejtryksventilen kreever ikke efterfalgende betjening.)

Udfer vakuumpumpning, og s@rg for, at trykmaleren viser —-0,1 MPa (-76 cmHg).*1

Luk malemanifoldens lavtryksventil (Lo), og stop vakuumpumpen.
(Hold denne tilstand i et par minutter for at sikre, at trykmalerens viser ikke svinger tilbage.)*2

Fjern deekslerne fra vaeskestopventilen og gasstopventilen.

Drej veeskestopventilens stang 90 grader mod uret med en sekskantnggle for at bne ventilen.

Luk den efter 5 sekunder, og kontrollér for gaslaekage.

Brug seebevand til at tjekke for gasleekage fra indendgrsenhedens brystmgatriksamling og udendgrsenhedens brystmeatrik-
samling og ventilsteenger.

Efter afsluttet kontrol skal alt seebevand tarres vaek.

Fjern pafyldningsslangen fra gasstopventilens serviceabning, og abn derefter vaeske- og gasstopventilerne helt.
(Forsag ikke at dreje ventilstangen forbi dens stop.)

Spaend ventildeekslerne samt vaeske- og gasstopventilernes servicedbningsdaeksler med en momentnggle ved de angivne
drejningsmomenter.

Rearlaengde i forhold til keretid for vakuumpumpe.

Rerleengde Optil 15 m Over 15 m

Kgretid Ikke under 10 min. lkke under 15 min.

*2.

Hvis trykmalerens viser svinger tilbage, kan der vaere vand i kelemidlet, eller der kan vaere en Igs rarsamling. Kontroller alle
rgrsamlinger, og speend mgatrikkerne efter behov, gentag derefter trin 2) til og med 4).

BDansk



Udendorsenhed — installation

6. Genpafyldning af kelemiddel

Kontroller den type kelemiddel, der skal bruges, pa maskinens typeskilt.

Forholdsregler ved pafyldning af R410A

Pafyld fra gasreret i flydende form.

Det er et blandet kelemiddel, sa pafyldning af det i gasform kan medfgre, at kalemidlets sammensaetning sendres, hvilket kan

forhindre normal drift.
1) Fer pafyldning skal du kontrollere, om cylinderen har et haevertrgr eller €. (Den bgr have en maerkning med "flydende
pafyldningshaevert pasat" eller lignende.)

Pafyldning af en cylinder med pasat haevertrar Pafyldning af andre cylindre
Stil cylinderen oprejst ved pafyldning. Vend cylinderen pa hovedet ved
pafyldning.

Der er et haevertrgrinde i cylinderen,
og derfor behgver den ikke at veere
vendt pa hovedet under
vaeskepafyldning.

» Sgrg for at bruge R410A-veerktgjet til at sikre korrekt tryk og forhindre, at fremmedlegemer kommer ind.

o = = = = = ——— o ———————— ————————
|

IVigtig information om det anvendte kelemiddel

1 Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser omfattet Den udfyldte meerkat skal paseettes 1 den fabrikspafyldte pafylaning af
. . H A H 2 H roduktet:
:af Kyoto-protokollen.Lad ikke gasser treenge ud i atmosfeeren. i naerheden af produktpafyldningsabningen  2°CTER (o

(f.eks. pa indersiden af stopventildaekslet).
| Kc}lemiddeltype: R410A 2 ekstra pafyldt meengde kglemiddel

i . . Contains fluorinated greenhouse gases covered | afyldes pa opstillingsstedet
:GWP“)vaerdlz 1975 () GWP = globalt opvarmningspotentiale 4 PevEes paopsting

by the Kyoto Protocol

_ 3 totalt pafyldte meengde kelemiddel
RII0A] - kg

| \
, Udfyld venligst med meerkeblaek, 4 Indeholder fluorholdige

| B den fabrikspéfyldte maangde af kelemiddel i produktet, ®= kg drivhusgasser omfattet af Kyoto-

: B ® den yderligere maengde kolemiddel, der pafyldes @ @ 2 protokollen

| pa opseetningsstedet samt I Elg_' 5 udendersenhed

| B D+ totalt péfyldte maengde kglemiddel L4 @@= kg —3 6 kolemiddelcylinder og manifold

| pa etiketten om pafyldning af kelemiddel, der falger med produktet. I {l pafyianing |

BEMAERK

National gennemfarelse af EU-forordning om visse fluorholdige drivhusgasser kan kraeve, at dette afgives pa det relevante officielle

nationale sprog for enheden. Derfor fglger der en ekstra flersproget etiket om fluorholdige drivhusgasser med enheden.
Paklzedningsinstruktioner er illustreret pa bagsiden af denne etiket.

7. Foring af koleror
7-1 Pas pa ved rgrhandtering

i ! I' i Serg for at Vaeg/mur
1) Beskyt rarets abne ende mod stav og fugt. R anbﬂnge et deeksel.
2) Alle rgrbgjninger ber udfares sa skansomt som muligt. Brug en R,Lgn —
. . L. Hvis der ikke er et daeksel
rﬂrb(zsjer til b(z:Jnlng. til opkravningen, skal
@‘ opkravningsabningen
7-2 Valg af kobber og varmeisoleringsmaterialer Q| P e e e, \W@ﬁ

Ved brug af kobberrgr og fittings kebt i almindelig handel, skal du veere

opmaerksom pa felgende:

1) Isolering: polyetylenskum
Varmeoverfgrselshastighed: 0,041 til 0,052 W/mK (0,035 til 0,045 kcal/(mh «°C))
Kglemiddelrarets overfladetemperatur kommer hgjst op pa 110°C.
Veelg varmeisoleringsmaterialer, der modstar denne temperatur.

2) Sarg for at isolere bade gas- og vaeskerar og overholde nedenstaende

isoleringsdimensioner. Ledning mellem enheder

3) Brug separat isolering til gasrer og rer med flydende kglemiddel.

BDansk

Gasror
i i i i Vaesk
Gasside Vasskeside Varmeisolering Varmeisolering eskeror
af gasrgr af veeskergr
Y.D. 12,7 mm Y.D. 6,4 mm I.D. 14-16 mm I.D. 8-10 mm
Mindste bgjningsradius
40 mm eller derover|30 mm eller derover Tykkelse 10 mm Min. oaonat Isolationaf
Tykkelse 0,8 mm (C1220T-O) _
Afslutningstape Aflgbsslange



Nedlukning af pumpe

Af hensyn til miljeet skal du serge for nedlukning af pumpen ved flytning eller bortskaffelse af enheden.
1) Fjern ventildeekslet pa veeskestopventilen og gasstopventilen.

2) Udfer tvungen kegling. j —— Selskant-
nggle
3) Luk vaeskestopventilen efter 5 til 10 minutter med en sekskantnagle.
4) Luk gasstopventilen efter 2 til 3 minutter, og stop den tvungne kgling. Luk
@

Tvungen koling
B Brug af indendgrsenhedens TIL/FRA-kontakt Vaeskestopventil )
Tryk pa indendgrsenhedens TIL/FRA-kontakt i mindst 5 sekunder. (Driften starter.)
+ Tvungen kgling stopper automatisk efter cirka 15 minutter.
Driften stoppes ved at trykke pa TIL/FRA-kontakten pa indendgrsenheden. Serviceabning
B Brug af indendersenhedens fjernbetjening
1) Tryk pa "MODE"-knappen, og veelg kelingstilstand.
2) Tryk pa "TIL/FRA"-knappen for at teende for systemet.
3) Tryk pa "TEMP"-knappen og "MODE"-knappen pa samme tid.
4) Tryk to gange pa "MODE"-knappen. ( 7~ vises, og enheden skifter til tvungen kgling.)
+ Tvungen kgling stopper automatisk efter cirka 30 minutter.
Driften stoppes ved at trykke pa "TIL/FRA"-knappen.
B Brug af udendersenhedens kontakt for
tvungen kealing
Tvungen kgling kan udfares, nar der trykkes Kontakt for tvungen
pa udendgrsenhedens kontakt for tvungen keling (SW1)

kgling inden for 3 minutter efter, at : EA// /
<::| Tryk

Gasstopventil — X Ventilhzette

® ® e I

strgmforsyningen begynder.
« Trykpa" " (SW1) med en
skruetraekker. (Driften starter.) ‘
» Tvungen kgling stopper automatisk
efter cirka 15 minutter. x\ﬂ
Driften stoppes ved at trykke Skiuetraskker .~ \
pa kontakten (SW1).

Strombesparelse med standbyfunktion

Den strembesparende standbyfunktion slukker stremforsyningen til udendersenheden og satter
indendersenheden i strembesparende standbytilstand, hvilket reducerer klimaanlaggets stramforbrug.
Den strembesparende standbyfunktion fungerer pa felgende indendgrsenheder.

| FTXS50K2V1B + FVXG50K2V1B + FTXG50LV1BW + FTXG50LV1BS

/\ PAS PA

* Den strembesparende standbyfunktion ma ikke bruges til andre modeller end de angivne.

B Procedure for aktivering af strembesparende standbyfunktion

1) Kontroller, at stramforsyningen er sléet fra. Sla den fra, hvis den
ikke er slaet fra.

2) Fjern stopventildeekslet.

3) Afbryd stikket til strembesparende standbyfunktion. ®

4) Teend for hovedafbryderen.

.

d 0
{ WJH
Strembesparende Strembesparende
standbyfunktion slaet fra. standbyfunktion slaet til.
Den strembesparende standbyfunktion deaktiveres far
afsendelse.

/\ PAS PA

* For du tilslutter eller afbryder stikket til strambesparende standbyfunktion, skal du sikre, at stremforsyningen er slaet fra.
« Stikket til strembesparende standbyfunktion kraeves, hvis en anden indendarsenhed end ovenstaende er tilsluttet.

8 BDansk



Anlagsindstilling
(keling ved lav udendgrstemperatur)

Denne funktion er beregnet til faciliteter sdasom udstyrsrum eller it-rum. Den ma aldrig anvendes i en bolig eller
et kontor, hvor der opholder sig mennesker.

B Afbrydelse af jumper 6 (J6) pa printkortet udvider driftsomradet ned til —15°C. Enheden stopper dog, hvis
udendgrstemperaturen falder til under —18°C, og den starter, nar temperaturen stiger igen.
1) Fjern de 3 skruer pa siden, og fjern udendgrsenhedens topplade.
2) Fjern det steenktaette daeksel.
3) Afbryd jumper (J6) pa PCB'et indeni.

1) Fjern de Topplade

3 skruer.

W/ 2) Fjern det steenkteette

| deeksel.
' _PCB

3) Afbryd jumper J6.

/\ PAS PA

* Hvis udendgrsenheden er installeret, s& enhedens varmeveksler er udsat for direkte blaest, skal der bygges en laemur.

+ Der kan komme periodisk stgj fra indendgrsenheden, nar den udendgrs ventilator taendes og slukkes, nar der bruges
anlaegsindstillinger.

» Der ma ikke placeres luftfugtere eller andre elementer, som kan age luftfugtigheden i rum, hvor anlaegsindstillingerne
benyttes.
En luftfugter kan skabe kondensdannelse fra indendgrsenhedens udtagsventil.

* Afbrydelse af jumper 6 (J6) indstiller indendgrsventilatorens hane til den hgjeste position. Underret brugeren om dette.

BDansk 9



Ledningsforing

/\ ADVARSEL

* Brug ikke sammentapede ledninger, forleengerledning eller stjerneforbundne ledninger, da det kan medfgre overophedning,
elektrisk stad eller brand.

» Der ma ikke anvendes lokalt indkabte elektriske dele inde i produktet. (Strammen ma ikke forgrenes til aflabspumpe m.m.
fra klemreekken.) Det kan forarsage elektrisk stgd eller brand.

« Sgrg for at montere en fejlstremsafbryder. (En, som kan handtere hgjere harmoniske.)
(Denne enhed anvender en inverter, og derfor skal der anvendes en fejlstremsafbryder, som kan handtere hgjere
harmoniske, for at forhindre funktionsfejl i selve fejlstramsafbryderen.)

* Brug afbryder, der afbryder alle poler, med mindst 3 mm afstand mellem kontaktpunkterne.

« Stremledningen pa ikke forbindes til indendarsenheden. Det kan forarsage elektrisk stad eller brand.

« Udstyr i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-12(")
» Hovedafbryderen for enheden ma ikke slas TIL, fgr alt arbejde er fuldfert.

1) Fjern isoleringen fra ledningen (20 mm). Fastger ledningerne godt
. . . d Kkl ki . (Udendar. )
2) Forbind ledningerne mellem indendgrs- og fec comsxeme. Udendo-
3 . senhe!
udendgrsenhederne, sa kIemrakkenumrepe ‘Lt_elgggg{gerlrljemn; :lr;g:eg:rrover 28T Stromforsyningsledning
passer. Spaend klemraekkeskruerne forsvarligt. HO5RN N7 A7 a—(l)ed;’:‘% mm? eller derover
. 5|
Vi anbefaler, at der bruges en skruetraekker
med lige keerv til at speende skruerne.
Indendors- Sikkerheds- " Strom-
aforyder [ z%:;téﬂelr_ns' [ forsyning
A 50 Hz 220-240 V
Fastger ledningerne godt
med klemskruerne. — Jord
®
l H H H h Klemraekke til w>(,r Servicedaeksel
stremforsyning AN
1 2®3 @] )
® i
) fm—
Formledningerne,
sa laget til service- (] [
abningen og stop- ‘
ventilens daeksel Q 2
5 sidder godt fast. [ \ /
o J
E Skrue J

Overhold nedenstaende bemaerkninger, nar du udfgrer ledningsfaring til stremforsyningens klemraekke.
Forholdsregler for stramforsyningsledninger.

/\ PAS PA

« Ved tilslutning af ledningerne til klemraekken med brug af ledning
med massiv leder skal lederen fgres rundt.
Fejl i det udferte arbejde kan forarsage ophedning og brand.

For lang afisolering
kan forarsage elektrisk
sted eller lzekage.

Afisoler ledningsenden
til dette punkt.

O Rigtigt X Forkert ORigtigt X Forkert

Afisolering af ledning ved klemraekke

* Hvis der skal bruges flertradede ledninger, skal du bruge den
runde terminal af crimp-typen til tilslutning til stremforsyningens Rund crimp-type
klemraekke. Saet de runde terminaler af crimp-typen pa ledningerne terminal
op til den deekkede del, og fastgar dem pa deres plads. é\)

—ro"A

Flertradet ledning

3) Treek i ledningen, og kontroller, at den ikke afbrydes. Fastggr derefter ledningen i ledningsklemmen.

) Europaeisk/international teknisk standard, der definerer greenser for harmoniske stremkilder frembragt af udstyr, som er tilsluttet
offentlige lavspaendings-systemer med en indgangsstrem >16 A og <75 A pr. fase.
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Ledningsdiagram

o . Terminalreekke
: Konnektor
- . Forbindelse
BLK . Sort
BLU : Bla
BRN : Brun
GRN : Gren
Bemarkninger : Se enhedens navneskilt vedrarende stramkrav.

TO INDOOR UNIT

POWER SUPPLY

IN CASE OF COOLING ONLY TYPE
OUTDOOR

CONDENSER

DISCHARGE

Tabel over dele til ledningsdiagram

C7,C8..ceiiiiiine Kondensator

DB1,DB3.........c...... Diodebro

FU1,FU2,FUS ........ Sikring

FU4 ..o Sikring pa opstillingssted

IPM i Intelligent effektmodul

Lo Fase

L803,L804.............. Reaktor

MIC oo, Kompressormotor

MAF . e Ventilatormotor

MRCW,MRM10,

MRM20,MR30........ Magnetrelee

N o Neutral

(@ | Overbelastningsbeskyttelse

(@] 5] I Fejlstremsafbryder
EDansk

= Ol N = : Ledningsfgring pa stedet
—-—)— : Relaekonnektor
O : Terminal

ORG : Orange

RED : Red

WHT : Hvid

YLW : Gul

Til indendgrsenhed
Stremforsyning

| tilfeelde af type kun med kealing
Udendgrs

Kondensator

Afstremning

PCB1,PCB2........... Printkort
S$10,S11,512,S20,
S40,S70,S80,S90,

HL3,HN3 X11A....... Konnektor

R1T,R2T,R3T ......... Termomodstand

SAT Afleder til stadstrem
VIV2V3................ Varistor

XMoo Klemraekke

Y1E (oo Elektronisk ekspansionsventilspole
Y1S (e Reverserende magnetventilspole
Z1C~Z4C ............... Steffilter (ferritkerne)

D Jordforbindelse
L Jord
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Provedrift og test

1. Provedrift og test

1-1 Mal forsyningsspaendingen og kontroller, at den er i det specificerede interval.

1-2 Prgvedrift skal udfares i enten kalings- eller opvarmningstilstand.

B For varmepumpe

+ | kalingstilstand vaelges den laveste programmerbare temperatur, i opvarmningstilstand veelges den hgjeste

programmerbare temperatur.

1) Prgvedrift kan vaere deaktiveret i en af tilstandene, atheengigt af rumtemperaturen.
2) Nar prgvedriften er fuldfert, skal temperaturen indstilles til normalt niveau (26°C til 28°C i kglingstilstand, 20°C til 24°C

i opvarmningstilstand).

3) Af beskyttelsesgrunde deaktiverer systemet genstart i 3 minutter efter slukning.

1-3 Udfar prgvedrift i overensstemmelse med betjeningsvejledningen for indendgrsenheden for at sikre, at alle
funktioner og dele, sdsom luftgeellebevaegelser, fungerer korrekt.

» Klimaanlaegget kreever en lille strammaengde i standbytilstand. Hvis systemet ikke skal bruges i et stykke tid efter
installationen, skal der slukkes ved afbryderen for at undga ungdvendigt stremforbrug.

» Hvis afbryderen aktiveres for at slukke for strammen til udendgrsenheden, vil systemet genoprette den oprindelige

driftstilstand, nar stremforsyningen genetableres.

2. Testelementer

Testelementer Symptom Kontrol
Indendars- og udendgrsenhederne er installeret korrekt pa fast underlag. Fald, vibrationer, stgj
Ingen laekage af kalemiddelgas. Ufuldstae.ndlg k@lg—/
opvarmningsfunktion
Rer til .kﬂlemlddelgas og -veeske samt indendgrs aflgbsforlaengerslange er Vandlaskage
varmeisoleret.
Aflgbslinjen er installeret korrekt. Vandleekage
Systemet er jordet korrekt. Elektrisk overgang
De specificerede ledninger er brugt til forbindelse mellem enhederne. Driftstop gller
forbraendingsskader
Der er fri luftpassage ved indendgrs- eller udendgrsenhedens luftindtag Ufuldsteendig kele-/
eller luftudtag. opvarmningsfunktion
Stopventiler er abne. P 9
Indendgrsenheden modtager fiernbetjeningskommandoer korrekt. Driftsstop
12 EDansk
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