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Varotoimet

» Tassa kuvatut varotoimet on luokiteltu joko VAROITUS- tai HUOMIO-tyyppisiksi. Molemmat tyypit sisaltavat tarkeita
turvallisuuteen liittyvia tietoja. Muista noudattaa aina kaikkia varotoimia.
* VAROITUS- ja HUOMIO-ilmoitusten merkitys

AVAROITUS....Néiden ohjeiden noudattamatta jattaminen saattaa aiheuttaa vammautumisen tai kuoleman.

A HUOMIO ....... Nédiden ohjeiden noudattamatta jattaminen saattaa aiheuttaa omaisuusvahingon tai vammoja,
jotka saattavat olosuhteista riippuen olla vakavia.

+ Taman kayttdoppaan turvamerkinnéilld on seuraavat tarkoitukset:

0 Muista noudattaa ohjeita. 9 Muista tehda maadoitus. ® Al koskaan yrita.

» Kun asennus on suoritettu, suorita koekayttd vikojen tarkistamiseksi ja selitd asiakkaalle, kuinka ilmastointilaitetta
kaytetaan ja nayta se kayttdoppaan avulla.
» Englanninkielinen teksti on alkuperainen ohje. Muut kielet ovat alkuperaisten ohjeiden kadannoksia.

Pyyda jalleenmyyjaasi tai patevaa henkil6a suorittamaan asennustyo.
Ala yrita asentaa ilmastointilaitetta itse. Vaaranlainen asennus saattaa aiheuttaa vuodon, sahkdiskuja tai tulipalon.

» Asenna ilmastointilaite asennusoppaan ohjeiden mukaisesti.
Vaaranlainen asennus saattaa aiheuttaa vuodon, sahkdiskuja tai tulipalon.

Varmista, ettd kaytat vain maaritettyja lisdvarusteita ja osia asennustydssa.
Jos maaritettyja osia ei kayteta, seurauksena saattaa olla yksikdn putoaminen, vuotoja, sdhkoiskuja tai tulipalo.

» Asenna ilmastointilaite perustalle, joka on riittdvan tukeva ja kestaa yksikon painon.
Liian heikko perusta voi aiheuttaa laitteiston putoamisen tai kaatumisen ja loukkaantumisen.

Sahkotyot on tehtava paikallisten ja kansallisten sdanndsten seka asennusoppaan ohjeiden mukaisesti.
Yksikdn kaytto edellyttaa erillistd, sille varattua virtaldhdetta.
Riittamaton virtapiirin kapasiteetti ja asennusty6 voivat aiheuttaa séahkdiskuja tai tulipalon.

» Kayta sopivan pituista kaapelia.
Ala kayta kierrettyja johtoja tai jatkojohtoja, koska ne saattavat aiheuttaa ylikuumenemisen, séhkoiskun tai tulipalon.

Varmista, etta kaikki johdot ovat turvallisesti asennettu maaritettyja johtoja kayttaen ja niin, etta ulkoiset voimat
eivat vaikuta liittimiin tai johtoihin.
Vaaranlaiset litdnnat tai johtojen kiinnitys voi aiheuttaa epanormaalia kuumentumista tai tulipalon.

» Kun virtaldhteen johdotus ja sisa- ja ulkoyksikdn valiset johdot kytketdan, aseta johdot niin, ettd sdatdrasian
kansi voidaan kiinnittaa tukevasti.
Saatorasian kannen virheellinen asettaminen voi johtaa séhkoiskuihin, tulipaloon tai liitdntdjen ylikuumenemiseen.

» Jos kylmaainekaasua paasee vuotamaan asennuksen aikana, tuuleta alue valittdmasti. 0
Jos kylmaainetta paasee kosketuksiin tulen kanssa, voi muodostua myrkyllista kaasua.

* Asennuksen jalkeen suorita tarkastus kylmaainekaasun vuotojen varalta. 0
Seurauksena voi olla myrkyllisté kaasua, jos kylmaainekaasua vuotaa huoneeseen ja se joutuu kosketuksiin tulenlahteen kanssa,

kuten tuuletinlammitin, hella tai keitin.

« Kun ilmastointilaitetta asennetaan tai siirretdan, muista tyhjentda kylmaainepiiri, jotta silla ei ole ilmaa. Kayta vain
maaritettya kylmaainetta (R410A).
lima tai muu vieras materiaali kylmaainepiirissa aiheuttaa epatavallista paineennousua, mika voi aiheuttaa laitteistovaurioita ja jopa
loukkaantumisen.

» Asennuksen aikana kiinnitd kylmaaineputket tiukasti ennen kuin kaytat kompressoria.
Jos kylmaaineputkia ei ole liitetty ja sulkuventtiili on auki, kun kompressori on kdynnissa, ilmaa imeytyy sisaan. Tama aiheuttaa epatavallisen
paineen kylmaainekiertoon, mika voi aiheuttaa laitteistovaurioita tai jopa loukkaantumisen.

* Pysayta poispumppauksen aikana kompressori ennen kuin poistat kylmaaineputkia.
Jos kompressori on yha kéynnissa ja sulkuventtiili on auki poispumppauksen aikana, iimaa imeytyy sisdan kun kylmaaineputket poistetaan.
Tama aiheuttaa epatavallisen paineen kylmaainekiertoon, mika voi aiheuttaa laitteistovaurioita ja jopa loukkaantumisen.

* Muista maadoittaa ilmastointilaite. 9
Ala maadoita laitetta vesijohtoputkeen, ukkosenjohdattimeen tai puhelimen maadoitusjohtoon. Virheellinen maadoitus voi aiheuttaa
sahkaiskuja.

* Muista asentaa vikavirtasuojakytkin.
Jos vikavirtasuojakytkinta ei asenneta, seurauksena voi olla sahkdiskuja tai tulipalo.

/\ HUOMAUTUS

» Ala asenna ilmastointilaitetta paikkaan, jossa on tulenarkojen kaasujen vuotovaara. ®
Kaasuvuodon tapahtuessa ilmastointilaitteen lahelle kertyvat kaasut voivat aiheuttaa tulipalon.

» Asenna tyhjennysputki tyhjennysta varten ja eristysputki tiivistymisen estamiseksi asennusoppaan mukaan.
Vaarin asennettu tyhjennysputki voi aiheuttaa veden vuotamisen sisélle ja johtaa omaisuusvahinkoihin.

+ Kirista laippamutteria maaritettyyn momenttiin esimerkiksi momenttiavaimella.
Jos laippamutteri on liian tiukalla, se voi haljeta pitkassa kaytdssa, mika aiheuttaa kylmaainevuodon.

B Suomi 1



Huolehdi siitd, ettd pieneldimet eivat voi kayttda ulkoyksikkda suojapaikkanaan.

Sahkoosia koskettavat pienelaimet voivat aiheuttaa toimintahairi6ita, savua tai tulipalon. Kehota asiakasta pitamaan yksikén ymparisto
puhtaana.

Kylmaainepiirin lampdtila on liian korkea. Pida yksikon valiset johdot etdalla kupariputkista, joita ei ole
l[@mpoeristetty.

« Tama laite on tarkoitettu ammattilaisten ja koulutettujen kayttajien kayttdéon liikkkeissa, kevyessa teollisuudessa
ja maatiloilla, seka maallikoiden kayttéon kaupallisissa toimissa ja kotitalouksissa.

+ Aanenpainetaso on alle 70dB(A).

Varusteet

Ulkoyksikdn mukana toimitettavat varusteet:

(A) Asennusopas 1

(C) Kylmaaineen tayttoetiketti (B) Tyhjennystulppa

ILI!J g}c]x?'(]:irksyg:i::’i?;(:go?reenhouse gases covered % 1
RAOR] &=
@] |k Pakkauksen pohjalla.

(D) Monikielinen fluorattuja kasvihuonekaasuja
koskeva tunnus

Varotoimenpiteet paikan valitsemiseen

1) Valitse paikka, joka on riittdvan kiinted kantamaan yksikén painon ja tarinan ja jossa kayttdaani ei vahvistu.

2) Valitse sijainti, jossa yksikosta poistuva kuuma ilma tai kayttdaani ei aiheuta hairiota kayttajalle tai naapureille.

3) Valta paikkoja, jotka ovat Iahella makuuhuonetta tai vastaavaa sijaintia, jotta kayttdaanet eivat aiheuta ongelmia.

4) Tilaa on oltava riittdvasti yksikdn kantamiseen asennuspaikalle ja sieltad pois.

5) Tilaa on oltava riittavasti ilman kierrolle, ja ilmanoton ja ilmanpoiston ymparilla ei saa olla esteita.

6) Paikan on oltava sellainen, johon ei voi vuotaa syttyvia kaasuja.

7) Asenna yksikdt, virtajohdot ja yksikdiden véliset johdot vahintdan 3 metrin pdahan televisio- ja radiolaitteista. Tama estaa hairidita
kuvaan ja daneen. (Hairiét voivat kuulua silloinkin, kun ne ovat yli 3 metrin paassa, riippuen radioaalto-olosuhteista.)

8) Rannikkoalueilla tai muissa paikoissa, joissa on suolainen tai rikkipitoinen ilmasto, koska korroosio voi lyhentaa ilmastointilaitteen
kayttoikaa.

9) Koska tyhjennys valuu pois ulkoyksikosta, ala aseta yksikon alle mitdan, mika voi vahingoittua kosteudesta.

HUOMAA
Yksikkoja ei voi asentaa paallekkain tai roikkumaan katosta.

/\ HUOMIO

Kun ilmastointilaitetta kdytetdan alhaisessa ulkolampétilassa, noudata

alla olevia ohjeita.

» Estaaksesi yksikon altistumisen tuulelle, asenna sen imupuoli
seinaa pain.

e Rakenna riittdvan suuri suojakatos.
e Rakenna jalusta.
+ Al4 koskaan asenna ulkoyksikkda paikkaan, jossa imupuoli voi
altistua suoraan tuulelle.

|I ’ Asenna yksikko tarpeeksi korkealle
« Jotta yksikon altistuminen tuulelle estettaisiin, on suositeltavaa TS m;aer;gmnasta,ptta se ei hautaudu
asentaa suojalevy ulkoyksikén ilmanpoistopuolelle. ’ ~ T i
* Runsaslumisilla seuduilla on asennuspaikan valinnassa huomioitava
lumen mahdolliset haitat yksikdn sijoituspaikkaa valittaessa.
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Ulkoyksikon asennuskuvat

Suurin sallittu putken pituus 30m
« | Pienin sallittu putken pituus 1,5m
Suurin sallittu putken korkeus 20m

Liséakylmaainetta
vaaditaan _kylmaalne-l 20 g/m
putkessa, jonka on yli
10 m pituudeltaan.

Kaasuputki 0.D. 12,7 mm Kiedo eristysputki
Nesteputki 0.D. 6,4 mm SUOjatelppI“In
alhaalta yl6s.

* Muista lisata oikea méaara lisdkylmaainetta.

Muuten seurauksena voi olla heikompi suoritusteho.

** Suositeltu lyhin putkiston pituus on 1,5 m, jotta véltytaan
ulkoyksikén melulta ja tarinalta.
(Mekaanisté melua ja térinda saattaa esiintya riippuen siita, miten
yksikkd on asennettu ja missa ymparistossa sita kaytetaan.)
FVXS-sisdyksikkoa liitettdessa, lyhimman putkiston
pituuden tulisi olla vahintaan noin 2,5 m.

| /A Huomio |

** Aseta putken
pituudeksi 1,5 — 30 m.

Jata 300 mm tydtilaa
kattopinnan alle.

(VYT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Huoltokansi
= Sulkuventtiilin kansi
2 % El
42501
L
=) | €]
= —
Paikoissa, joissa on huono L
vedenpoisto, kayta korokkeita
ulkoyksikkda varten. o S _&-\ef\
Saada nostojalkojen korkeutta, v ,5 o . \(\‘\Q’ — .
kunnes yksikko on %Qs‘ go‘\ lJata tilaa putkille
vaakatasossa. Muuten 5,»\« .&o“ ja huollolle.
seu_rauktsgn? \_/oi c(;lla o 580 \\&é“
vesivi i veden ;
kaééun?y%?stz. - ":si;zgzgeik"e” 2 Jos on vaara, etts yksikko
at) ( Yksikén SiVUsta) kaatuu, kéyté‘ jalkapultteja
tai kaapeleita. yksikkd: mm
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Asennusohjeet

» Kun seina tai muu este on ulkoyksikdn ilmanoton tai ilmanpoiston tielld, noudata seuraavia ohjeita.
+ Kaikissa seuraavissa asennuskaavoissa seinan korkeuden tulisi olla poistopuolella 1200 mm vai vdhemman.

| Seinaa pain yksi puoli |
Yli 100
%

Yli 350

liman
suunta

1200 tai
vahem-
man

Sivunakyma

| Seinaa pain kolme puolta

2

1 YIi100
7 kﬁ Yli 350
7 7
Yli 50
Nakyma ylhaalta yksikkd: mm

Seinaa pain kaksi puolta |

Nakyma ylhaalta

Varotoimenpiteet asennuksen aikana

+ Tarkista asennuspaikan maan kestavyys ja tasaisuus, jotta yksikké ei aiheuta toimintavarinda tai -melua asennuksen jalkeen.
+ Kiinnita yksikko turvallisesti kiinnityspulteilla perustan piirroksen mukaisesti. (Ota valmiiksi 4 sarjaa M8- tai M10-kiinnityspultteja,

muttereita ja aluslaattoja, joita on saatavilla kaupoista.)

+ Pultit kannattaa ruuvata paikalleen niin, ettd 20 mm niiden paasta jaa perustan pinnan ylapuolelle.

L

Ulkoyksikon asennus

1. Ulkoyksikdon asennus

Wz

Y
o
AN

1) Kun asennat ulkoyksikk6a, katso "Varotoimenpiteet paikan valitsemiseen" ja "Ulkoyksikdn asennuskuvat".

2) Jos tyhjennystéité vaaditaan, noudata seuraavia ohjeita.

2. Tyhjennystyot

1) Kayta tyhjennystulppaa tyhjennysta varten.

2) Jos vuotoliitdntaaukko on peittynyt kiinnitysalustan tai lattiapinnan peitossa,
aseta yksikon jalkojen alle vahintaan 30 mm:n korkuiset jalka-alustat.

3) Kylmilla alueilla &la kayta tyhjennysletkua ulkoyksikdn kanssa.
(Muuten tyhjennysvesi voi jaatya, mika haittaa lammitystehoa.)

| [ Vuotoliitdntaaukko

e
Pohjakehys %

Tyhjennystulppa

Letku (saatavilla kaupoista,
sisahalkaisija 16 mm)
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Ulkoyksikon asennus

3. Putken paan laipoitus

1) Leikkaa putken paa putkenkatkaisimella.
2) Poista purseet leikatusta, alaspain osoittavasta
pinnasta, jotta siruja ei joudu putken sisalle.

3) Aseta laippamutteri putkeen.
4) Laipoita putki.

5) Tarkista, etta laipoitus on tehty oikein.

(Leikkaa tarkasti IE]]

suoriin kulmiin.) ~

Poista purseet.

laippa

Aseta juuri niin kuin seuraavassa kuvassa.

Perinteinen laipoitustydkalu

Kytkintyyppi (kiinted)

Siipimutterityyppi (brittildinen)

LA LaipoitustySkalu R410A:lle
W Kytkintyyppi
| koko| | A 0-0,5 mm

1,0-1,5 mm 1,5-2,0 mm

Laipan sisdpinnan
on oltava virheeton.

Tarkasta
Putken p&an on oltava

tasaisesti laipoitettu
taydelliseksi ympyraksi.

Varmista, etta
laippamutteri
on asennettu.

/\ VAROITUS

+ Ala kayta mineraalidljya karkaistuun osaan.
» Esta mineraalitljya joutumasta jarjestelmaan, koska se heikentaisi yksikdiden kayttdikaa.
+ Ala koskaan kayta putkia, joita on kéytetty aiemmissa asennuksissa. Kayta vain yksikén mukana toimitettuja osia.
+ Al4 koskaan asenna kuivaajaa tdhéan R410A-yksikkddn, jotta sen kayttoika voitaisiin taata.
« Kuivuva materiaali saattaa liueta ja vahingoittaa jarjestelmaa.
+ Virheellinen laipoitus voi aiheuttaa kylm&ainekaasun vuodon.

4, Kylmaaineputkisto

/\ HUOMIO

+ Kayta paayksikkdon kiinnitettya laippamutteria. (Jotta valttyisit laippamutterin murtumiselta ikdantymisen takia.)
» Kaasuvuotojen estamiseksi kdytad kylmaainedljya vain laipan sisdpintaan. (Kayta R410A:lle tarkoitettua kylmaainedljya.)
+ Kaytd momenttiavainta laippamutterien kiristykseen, jotta laippamutterit eivat vahingoittuisi, koska se voi johtaa

kaasuvuotoon.

Aseta molempien laippojen keskikohdat tasan ja kirista laippamuttereita 3 tai 4 kierrosta kasin. Kirista ne sitten kokonaan

momenttiavaimella.

Ala kayta kylmaainesljya
ulkopintaan.

Laippamutteri

Ala kayta kylmaainedljya
laippamutteriin, jotta se ei
kiristyisi liiallisella voimalla.

[Kayta oljya]

Kéyta kylmaaineoljya
laipan sisapintaan.

[Kiristd]

Momenttiavain

Kiintoavain

\ /
aN
Laippamutteri

Laippamutterin kiristysmomentti

Venttiilin korkin kiristysmomentti

Kaasupuoli Nestepuoli Kaasupuoli Nestepuoli
1/2 tuumaa 1/4 tuumaa 1/2 tuumaa 1/4 tuumaa
49,5-60,3N *m 14,2-172N+m 48,1-59,7 N+ m 21,6-274N+m
(505-615 kgf » cm) (144-175 kgf » cm) (490-610 kgf * cm) (220-280 kgf * cm)
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Huoltoportin korkin kiristysmomentti

10,8-14,7 N » m (110-150 kgf * cm)




Ulkoyksikon asennus

5.

/\ VAROITUS

limanpoisto ja kaasuvuotojen tarkistus
+ Kun putkity6t on tehty, ilma on poistettava ja kaasuvuodot on tarkistettava.

+ Ala sekoita muita aineita kuin méaritettya kylméaainetta (R410A) jaahdytyskiertoon.

» Jos kylmaainekaasua vuotaa, tuuleta huone mahdollisimman heti ja mahdollisimman taydellisesti.

* R410A, samoin kuin muut kylmaaineet, tulisi aina palauttaa eikd koskaan vapauttaa suoraan ymparistoén.

» Kayta tyhjiopumppua vain R410A:ta varten. Saman tyhjiopumpun kayttaminen eri kylmaaineille voi vahingoittaa tyhjiépumppu

tai yksikkoa.

+ Jos kaytat lisdkylmaainetta, suorita ilmanpuhdistus kylmaaineputkista ja sisayksi-

kdsta tyhjiopumpulla ja liséa sitten lisdkylmaaine. Yhdys-

- I Painemittari
» Kayta kuusiokoloavainta (4 mm) sulkuventtiilin tangon kayttamiseen. painemittari
+ Kaikki kylmaaineen putkilitdnnat tulee kiristdd momenttiavaimella maaritettyyn Paineen- ~_ &
kiristysmomenttiin. saatomittari
apaine- Neste-
sulku-
Matalapaine- venttiili

venttiili

Taytto-
letkut

Kaasu-
>4 — sulku-
Tyhjipumppu Huoltoportti  venttiili

1) Kytke paineensaatomittarista tulevan tayttletkun merkitty puoli kaasusulkuventtiilin huoltoporttiin.
2) Avaa paineensaatomittarin matalapaineventtiili (Lo) kokonaan ja sulje sen korkeapaineventtiili (Hi) kokonaan.
(Korkeapaineventtiili ei vaadi toimintoja sen jalkeen.)
3) Tee tyhjibpumppaus ja varmista, ettd yhdyspainemittarin lukema on —0,1 MPa (—76 cmHg).*1
4) Sulje paineensaatomittarin matalapaineventtiili (Lo) ja pysayta tyhjiopumppu.
(Pida tassa tilassa muutaman minuutin ajan, jotta varmistat ettei yhdyspainemittarin osoitin heilahda takaisin.)*2
5) Irrota nestesulkuventtiilin ja kaasusulkuventtiilin korkit.
6) Avaa venttiili kdantdmalla nestesulkuventtiilin tankoa 90 astetta vastapaivaan kuusiokoloavaimella.
Sulje se 5 sekunnin jalkeen ja tarkista kaasuvuodon varalta.
Kayta saippuavetta ja tarkista kaasuvuodot sisayksikon laipasta ja ulkoyksikon laipasta ja venttiilitangoista.
Kun tarkistus on valmis, pyyhi kaikki saippuavesi pois.
7) Irrota tayttdletku kaasusulkuventtiilin huoltoportista ja avaa sitten kokonaan neste- ja kaasusulkuventtiilit.
Ala yrita kaantaa venttiilitankoa sen pysdhtymiskohtaa pidemmalle.
8) Kirista neste- ja kaasusulkuventtiilien venttiilikorkit ja huoltoportin korkit momenttiavaimella maaritettyyn momenttiin.
*1. Putken pituus vs. tyhji6pumpun kayntiaika.
Putken pituus Enintddn 15 m Yli16m
Kayttdaika Vahintaan 10 min. Vahintaan 15 min.
*2. Jos yhdyspainemittarin osoitin heilahtaa takaisin, kylmaaineessa voi olla vetta tai putkistossa voi olla 16ysa liitos. Tarkista kaikki

putkien liitokset ja kiristd muttereita tarvittaessa, ja toista sitten vaiheet 2—4.
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Ulkoyksikon asennus

6. Kylmaaineen taytto

Tarkista kaytettavan kylmaaineen tyyppi koneen nimikilvesta.
R410A:n lisdamiseen liittyvit varotoimet
Tayta kaasuputkesta nestemuodossa.
Koska kyseessa on kylmaainesekoitus, aineen lisdaminen kaasumuodossa voi aiheuttaa kylmaainekoostumukseen muutoksia,
mika estaa laitteen normaalin toiminnan.
1) Tarkista ennen tayttamista onko sylinteriin liitetty lappo vai ei. (Nakyvissa pitaisi olla merkinta "liquid filling siphon attached"
tai vastaava.)

Sylinterin tayttaminen liitetylla lapolla

Muiden sylinterien taytto

Pida sylinteri pystyssa tayton aikana.

Sisalla on lappoputki, joten sylinterin
ei tarvitse olla ylésalaisin nesteella
tayttdmista varten.

Kaanna sylinteri ylésalasin tayton

aikana.

« Muista kayttaa, ettd R410A-tydkaluja paineen varmistamiseksi ja jotta vieraita esineitd ei joudu laitteistoon.

:rKéiytettyé kylmaainetta koskevia tarkeita tietoja

1 Tama tuote siséaltaa fluorattuja kasvihuonekaasuja, jotka
:kuuluvat Kioton pdytékirjan piiriin.Al& pa&sté kaasuja ilmakehaéan.

1Kylmaainetyyppi: R410A

: GWP® arvo:

:Téyté kulumattomalla musteella

1975

| B (D tuotteeseen tehtaalla taytetty kylmaaine,
| m @ asennuspaikassa lisatty kylmaaine ja

 B®+@ kylmaaineen kokonaismaara jarjestelméssa
:tuotteen mukana toimitettuun kylmaaineen tayttéetikettiin.

HUOMAA

Taytetty etika

etti on liimattava

lahelle tuotteen tayttdporttia
(esim. sulkuventtiilin kannen sisépuolelle).

R410A

Contains fluorinated greenhouse gases covered

(1) GWP = iimaston lampenemispotentiaali- | L by the kyoto Protocol

—4

®= kg|
@= kg |

@
@
L‘ E @+@= kg

1

—3

1 tuotteeseen tehtaalla taytetty
kylmaaine:
katso yksikon nimikyltti

2 lisékylméaaineen maara
asennuspaikassa lisatty

jarjestelméassa

4 Sisaltaa fluorattuja
kasvihuonekaasuja, jotka kuuluvat
Kioton poytékirjan piiriin.

5 tayttamiseen

6 kylmaainesylinteri ja tayttoletku

|
|
|
|
|
|
|
|
3 kylmé&aineen kokonaismaéara ]
|
|
|
|
|
|
ulkoyksikén :

Tiettyja fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevan EU:n asetuksen kansallinen voimaansaattaminen voi edellyttaa virallisella
kansallisella kielella laadittua tunnusta. Siksi yksikbn mukana toimitetaan lisana monikielinen fluorattuja kasvihuonekaasuja
koskeva tunnus.
Liimausohjeet ovat tunnustarran kaantépuolella.

7. Kylmaaineputkiston tyot

7-1 Varoituksia putkien kasittelysta

1) Suojaa putkien avoin paa polylta ja kosteudelta.
2) Kaikki putkien taivutusten tulisi olla mahdollisimman loivia.

Kayta putkentaivutinta taivuttamiseen.

7-2 Kuparin ja lammodneristysmateriaalien valintas
Kun kaytat kaupallisia kupariputkia ja kiinnikkeita, huomioi seuraava:

1) Eristemateriaali: Polyetyleenivaahto

B Suomi

Lammonsiirto: 0,041-0,052 W/mK (0,035-0,045 kcal/(mh «°C))
Kylmaaineputken pinnan lampétila saavuttaa enintdan 110°C.
Valitse [Ampoeristemateriaali, joka kestda tdman lampdtilan.

2) Varmista, etta eristat seka kaasu- etta nesteputket ja taytat seuraavat eristemitat.

Seina

|

T Muista

I asettaa korkki.

de Jos laippakorkkia
ei ole saatavilla,

suojaa laipan suu
teipilla, jotta sinne
ei mene likaa tai vetta.

e

3) Kayta erillisia lampderisteita kaasu- ja nestekylmaaineputkille.

Yksikoiden vélinen johdotus

Kaasupuoli Nestepuoli Ka asgpu.tken I\.l.est?pu'tken Kaasuputki ,

lampderistys ldmpdoeristys Nesteputki
0.D. 12,7 mm 0O.D. 6,4 mm I.D. 14-16 mm I.D. 810 mm
Pienin taivutussade
40 mm tai 30 mm tai Paksuus vahintdan 10 mm
enemman enemman reaputicen Srastoputian
Paksuus 0,8 mm (C1220T-O) -
Suojateippi Tyhjennysletku



Poispumppaustoiminto

Ympariston suojelemista varten suorita poispumppaus kun siirrat tai havitat yksikon.
1) Irrota nestesulkuventtiilin ja kaasusulkuventtiilin korkki.
2) Suorita pakotettu jaahdytystoiminto.
3) 5—10 minuutin kuluttua sulje nestesulkuventtiili kuusiokoloavaimella.
4) Sulje 2-3 minuutin jalkeen kaasusulkuventtiili ja pysayta pakotettu jadhdytystoiminto. Sulje

O

Kuusioko-
loavain

Pakotettu jaahdytystoiminto
B Sisdyksikon paalld/pois-kytkimen kaytto Nestesulkuventtiili /)
Paina sisayksikon paalla/pois-kytkintd vahintdan 5 sekunnin ajan. (Toiminta alkaa.)

« Pakotettu jaahdytystoiminto pysahtyy automaattisesti noin 15 minuutin kuluttua, —Kaasusulkuvent-—4X Ventiiin korkkd
Voit pysayttaa toiminnon painamalla PAALLA/POIS-kytkinta. Huoltoportti
B Sisdyksikon kaukosaadin
1) Paina "MODE"-painiketta ja valitse jaahdytystila.
2) Kytke jarjestelma paalle painamalla "ON/OFF"-painiketta.
3) Paina "TEMP"- ja "MODE"-painiketta yhta aikaa.
4) Paina "MODE"-painiketta kaksi kertaa. (7~ nakyy ja yksikko siirtyy pakotettuun jadhdytystoimintoon.)
+ Pakotettu jadhdytystoiminto pysahtyy automaattisesti noin 30 minuutin kuluttua.
Voit pysayttaa toiminnon painamalla paalla/pois-painiketta.
B Ulkoyksikon pakotetun
jaahdytystoiminnon kytkimen kaytto ®
Pakotettu jaahdytystoiminto voidaan
suorittaa, kun ulkoyksikdn pakotetun
jaadhdytystoiminnon kytkinta painetaan noin
3 minuutin kuluessa siita, kun virta on

Pakotetun jaah-
dytystoiminnon
kytkin (SW1)

kytketty. <:] paina
» Paina ruuvimeisselilla kohtaa " "
(SWH1). (Toiminta alkaa.) n
+ Pakotettu jdadhdytystoiminto pysahtyy )

automaattisesti noin 15 minuutin kuluttua.
Voit pysayttaa toiminnon painamalla
kytkinta (SW1).

Ruuvimeisseli /

Valmiustilan virransaasto

Valmiustilan virransaastotoiminto sammuttaa virransy6ton ulkoyksikkoon ja asettaa sisdyksikon valmiustilan
virransaastotilaan, mika viahentaa ilmastointilaitteen virrankulutusta.
Valmiustilan virransaastotoiminto toimii seuraavilla sisayksikaoilla.

| FTXS50K2V1B + FVXG50K2V1B + FTXG50LVIBW + FTXG50LV1BS
/\ HUOMIO

* Valmiustilan virransaastoétoimintoa ei voida kayttda muilla kuin maaritetyilla malleilla.

B Valmiustilan virransaastétoiminnon kytkeminen paille
1) Tarkista, etta paavirransyo6ttd on kytketty pois paalta. Kytke se pois
paalta, jos se on paalla.
2) Irrota sulkuventtiilin kansi.
3) Irrota valmiustilan virransaaston valintaliitin. ®
4) Kytke paavirransyotté paalle.

l

Valmiustilan virransaastdé-  Valmiustilan virransaasto-
toiminto pois paalta. toiminto paalla.

Valmiustilan virransaastotoiminto on kytketty pois paalta
ennen toimitusta.

/\ HUOMIO

* Ennen kuin kytket tai irrotat valmiustilan virransaastén valintaliittimen, varmista ettd paavirransyéttdé on kytketty pois paalta.
« Valmiustilan virransy6ton valintaliitin vaaditaan, jos muu kuin edelld mainittu soveltuva sisayksikké on kytketty.
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Laitosasetus

(jaahdytys viileaan lampotilaan)

Tama toiminto on suunniteltu sellaisiin tarkoituksiin kuin laitteisto- ja tietokonehuoneisiin. Sita ei tule koskaan
kayttaa asunnoissa tai toimistoissa, joissa on ihmisia.

B Oikosulkupalan 6 (J6) leikkaaminen piirilevylla laajentaa kayttdalan Iampétilaan —15°C saakka. Se kuitenkin pysahtyy,
jos ulkolampdtila putoaa alle —18°C:een ja kaynnistyy uudelleen, kun ldmpétila taas nousee.
1) Irrota 3 ruuvia sivusta ja irrota ulkoyksikon ylalevy.
2) Irrota tippasuojakansi.
3) Leikkaa oikosulkupala (J6) piirilevyn sisalta.

1) Irrota Ylalevy

3 ruuvia.

Tippasuojakansi

W/ 2) Irrota tippasuojakansi.
" Piirilevy

3) Leikkaa oikosulkupala J6.

/\ HUOMIO

+ Jos ulkoyksikk6 on asennettu paikkaan, jossa yksikon [Ammaénvaihdin altistuu suoralle tuulelle, tee tuulensuojaseina.

» Sisayksikosta voi kuulua ajoittaisia aania, kun ulkoyksikén tuuletin kytkeytyy paélle ja pois paalta laitosasetuksia
kaytettdessa.

» Al4 aseta kosteuttajia tai muita esineit, jotka voivat lisdta kosteutta, huoneisiin, joissa kaytetdan laitosasetusta.
Kosteuttaja voi aiheuttaa sisayksikdn poistoventtiiliin veden tiivistymista.

* Oikosulkupalan 6 (J6) leikkaaminen asettaa sisayksikon tuulettimen korkeimpaan asetukseensa. limoita tasta kayttajalle.
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Johdotus

/\ VAROITUS

« Ala kayta kierrettyja johtoja, kerrattuja johtoja, jatkojohtoja tai starburst-liitdntdja, koska ne saattavat aiheuttaa
ylikuumenemisen, sahkoéiskun tai tulipalon.

« Ala kayta paikallisia séhkoosia tuotteen sisalta. (Ala haaroita virtaa tyhjennyspumppuun jne. riviliittimesté.) Se voi aiheuttaa
sahkoiskun tai tulipalon.

» Muista asentaa vikavirtasuojakytkin. (Sellainen, joka voi kasitella suuria harmonisia yliaaltoja.)
(Tama yksikko kayttaa invertteria, mika tarkoittaa, etta vikavirtasuojan on pystyttéva kasittelemaan suurempia harmonisia
yliaaltoja, jotta se voi estda toimintahairiot vikavirtasuojassa itsessaan.)

» Kayta kaikki navat irrottavaa katkaisinta niin, etté kontaktipintojen valilla on vahintdan 3 mm.

« Al4 liita virtajohtoa siséyksikkddn. Se voi aiheuttaa séhkdiskun tai tulipalon.

« Laite tayttaa vaatimukset EN/IEC 61000-3-12(")
+ Al4 kytke vikavirtasuojaa paalle, ennen kuin kaikki ty6t on tehty.

1) Kuori eriste johdosta (20 mm). Aseta johdot tiukasti
PR - s . . liti illa. — )
2) Kytke sisa- ja ulkoyksikén valiset johdot niin, Jnuavers Ulkoyksikkd
ettd terminaalinumerot vastaavat toisiaan. Yksiksiden valinen johdotus .

s . . L . 4-ytiminen 1,5 mm? tai enemman 123%[lLhe Virtajohto - .
Kirista terminaalin ruuvit tiukasti. HO5RN \IT, 117 a-gng’l\;wen 2,5 mm? tai enemman
Suosittelemme tasapaista ruuvimeisselia o
ruuvien kiristamiseen.

Sisa- Suoja- | | Vikavirta- | Virran-
yksikkd gzét;alsua 0 smljoj;/ILatkaisija [ syotto
50 Hz 220-240 V

Aseta johdot tiukasti

litinruuveilla. — Maadoitus
Virtakaapelin Huoltokansi
riviliitin
1 2® 3 @V
&)
] Muotoile johdot
niin, etta 0 0
huoltokansi ja ‘
sulkuventtiilin Q o)
||’ korkki menevat \
tiukasti kiinni.
E { } Ruuvi

Huomioi seuraavat kohdat kun johdotat virransyoton riviliitinta.
Varotoimenpiteet virransy6ton johdottamista varten.

/\ HUOMIO

« Kun liitat johdot rivilittimeen yksilankaisella johdolla, suorita kayristys.
Ty6n ongelmat voivat aiheuttaa kuumuutta ja tulipaloja.

Liiallinen kuoriminen
voi aiheuttaa
sahkoiskun tai vuodon.

Kuori johto tdhan
pisteeseen asti.

X Vaarin

X Vaarin
« Jos kerrattuja johtoja on kaytettava, muista kayttaa pyoreita Kuori johto riviliitimesté
poimutettuja liittimia virransyo6ton riviliittimen liitdntaa varten. Aseta

pyoreat poimutettu liittimet johtojen peitettyyn osaan saakka ja
kiinnita liitin sopivalla tydkalulla.

Pyorea poimutettu
liitin

Kerrattu johdin

3) Veda johdosta ja varmista, etta se ei irtoa. Kiinnita sitten johto paikalleen johtopidikkeella.

M Eurooppalainen/kansainvalinen tekninen standardi, joka asettaa julkisiin pienjannitejarjestelmiin liitettyjen laitteiden, joiden
vaihekohtainen tulovirta on >16 A ja <75 A, tuottamien yliaaltovirtojen rajat.
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Johdotus

Kytkentakaavio
T : Kytkentarima
: Liitin
- : Liitin
BLK : Musta
BLU : Sininen
BRN :  Ruskea
GRN : Vihrea
Huomioita 1 Katso tehovaatimukset yksikon nimikilvesta.
TO INDOOR UNIT
POWER SUPPLY
IN CASE OF COOLING ONLY TYPE
OUTDOOR
CONDENSER
DISCHARGE

Johdotuskaavion osataulukko

C7,C8..ccccee. Kondensaattori
DB1,DB3................ Diodisilta
FU1,FU2,FU3 ........ Sulake

FU4 . Kenttasulake

IPM .o Alykas virtamoduuli
Lo Live
L803,L804.............. Kuristin

MIC .o Kompressorin moottori
MAF . Tuuletinmoottori
MRCW,MRM10,

MRM20,MR30........ Magneettirele

N e Nolla

QL i Ylikuormasuoja
Q1D i Maavuotoilmaisin

B Suomi

- N Kenttajohdotus
—-)— Releliitin
O Riviliitin
ORG Oranssi
RED Punainen
WHT Valkoinen
YLW Keltainen
Sisayksikkdon
Virransyoétté

Vain jadhdytys -tyypin kanssa

Ulkona
Lauhdutin

Poisto

PCB1,PCB2

........... Piirilevy

$10,511,512,S20,
$40,570,580,S90,
HL3,HN3,X11A

....... Liitin

Termistori

Ylijannitesuoja

.. Varistori

Kytkentarima

Elektronisen paisuntaventtiilin kierukka
..Kéanteinen magneettiventtiili
Kohinasuodatin (ferriitti)
Suojamaadoitus

Maadoitus
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Koekaytto ja testaaminen

1. Koekaytto ja testaaminen

1-1 Mittaa syé6ttdjannite ja varmista, ettd se on maaritetylla alueella.

1-2 Koekayttd tulisi suorittaa joko jadhdytys- tai lammitystilassa.

B Lampopumppu

+ Jaahdytystilassa valitse alhaisin ohjelmoitava lampétila, Iammitystilassa valitse korkein ohjelmoitava lampétila.

1) Koekayttd saattaa olla pois paaltd kummassa tahansa tilassa riippuen huoneen lampétilassa.

2) Kun koekaytto on valmis, aseta huonelampdétila tavalliselle alueelle (26°C — 28°C jaahdytystilassa, 20°C — 24°C

[Ammitystilassa).

3) Suojausta varten jarjestelma kytkee uudelleenkaynnistystoiminnon pois paaltd 3 minuuttia kdynnistyksen jalkeen.

1-3 Suorita koekayttd kayttboppaan mukaan, jotta kaikki toiminnot ja osat, kuten kaihtimen liike, varmasti

toimivat oikein.

« limastointilaite vaatii pienen maaran virtaa valmiustilassa. Jos jarjestelmaa ei kayteta vahaan aikaan asennuksen
jalkeen, kytke suojakatkaisija pois paalta turhan virrankulutuksen valttamiseksi.
» Jos suojakatkaisija laukeaa ja katkaisee ilmastointilaitteen virran, jarjestelma palautuu alkuperaiseen kayttotilaan,

kun suojakatkaisija vapautetaan.

2. Kokeiltavat kohdat

Kokeiltavat kohdat Oire Tarkastukset
Sisa- ja ulkoyksikkd on asennettu vakaalle alustalle. Kaatuminen, tarind, melu
Ei kylmaainekaasuvuotoja. \{alllln.alnen. Jgahdytys-/
[&mmitystoiminto
Kylma"alneikagsu- Ja.lu-nesteputket ja sisayksikoén tyhjennysletkun laajennus Vesivuoto
ovat ldmpéderistettyja.
Tyhjennys on oikein asennettu. Vesivuoto
Jarjestelma on oikein maadoitettu. Sahkovuoto
Maéritettyja johtoja kaytetdan yksikon sisdiseen liitantaan. Ei toimi tai palovaurioita
Sisa- ja ulkoyksikon tuloilmalla ja poistoilmalla on avoin kulkureitti. Vaillinainen jaahdytys-/
Sulkuventtiilit ovat auki. [&mmitystoiminto
Sisayksikko vastaanottaa kaukosaatimen komennot oikein. Ei kaytettavissa
12 ESuomi
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