DAIKIN

V

MANUAL DE
INSTALAGAO

Série Split R410A

Modelos
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Precaucoes de seguranca

+ As precaucdes aqui descritas estdo classificadas como AVISO e PRECAUCAQ. Ambas contém informagdes
importantes relativamente a seguranga. Certifique-se de que cumpre todas estas precaugdes sem qualquer falha.
« Significado das notificacdes de AVISO e de PRECAUCAO

A AVISO......ccccveuuee Caso nao siga estas instrugoes podera provocar ferimentos ou morte.

A PRECAUGAO.... Caso nido cumpra adequadamente estas instrugdes, podera provocar ferimentos ou danos
materiais, os quais podem ter graves consequéncias dependendo das circunstancias.

» As marcagdes de segurancga apresentadas neste manual tém os seguintes significados:

0 Certifique-se de que segue as instrugdes. 9 Certifique-se de que efectua uma ligagéo a terra. ® Nunca tente.

» Depois de concluida a instalagdo, execute uma operagéo de teste para confirmar que nao ha defeitos e explique ao
cliente como operar o ar condicionado e cuidado do mesmo com o auxilio do manual de operagéo.
+ As instrugdes foram redigidas originalmente em inglés. As versdes noutros idiomas séo tradugbes da redacgao original.

» Peca a execugao do trabalho de instalagdo ao seu representante ou a um técnico qualificado.
N&o tente instalar o ar condicionado por conta prépria. A instalagéo inadequada podera resultar em fugas de agua, choques eléctricos ou incéndios.

* Instale o ar condicionado de acordo com as instrucbes no manual de instalagao.
A instalagdo inadequada podera resultar em fugas de agua, choques eléctricos ou incéndios.

» Assegure-se de utilizar somente os acessorios e pecas especificadas para realizar o trabalho de instalagéo.
A nao utilizagédo das pecgas especificadas podera resultar em quedas da unidade, fugas de agua, choques eléctricos ou incéndios.

* Instale o ar condicionado numa base bastante forte para suportar o peso da unidade.
Uma base de resisténcia insuficiente podera resultar em queda do equipamento e causar ferimentos.

» Ainstalacdo eléctrica deve ser realizada de acordo com os regulamentos locais e nacionais aplicaveis,
e conforme as instrugdes disponibilizadas neste manual de instalagdo. Assegure-se de utilizar somente

um circuito dedicado a alimentagao eléctrica.
A falta de capacidade do circuito de alimentagdo, bem como um servigo de instalagdo inadequado, pode resultar em choque eléctrico ou incéndio.

+ Utilize um cabo com o comprimento adequado.
Nao utilize fios com fita adesiva ou extensdes, ja que isso podera provocar sobreaquecimento, choque eléctrico ou incéndio.

* Certifique-se de que toda a instalagao eléctrica esta bem feita, de que sao utilizados os fios especificados e de
que as ligagdes dos terminais ou fios ndo estdo sob tenséo.
Ligagbes ou fixagdes de fios inadequadas podem resultar num aquecimento anormal ou em incéndios.

» Ao instalar os fios de alimentagéo eléctrica e ligar os fios entre as unidades de interiores e exteriores, coloque os

fios de forma a que a tampa da caixa de terminais possa ser bem apertada.
O posicionamento inadequado da tampa da caixa de terminais pode resultar em choque eléctrico, fogo ou sobreaquecimento dos terminais.

» Se o0 gas de refrigeracao verter durante a instalagéo, ventilar imediatamente a area. 0
Podera ser produzido gas toxico se o gas de refrigeragao vier a entrar em contato com o fogo.

» Apods completar o trabalho de instalagéo, verifique se nao ha vazamento de gas de refrigeragéo. 0
Poder-se-a produzir gas toxico se o gas de refrigeragédo verter no compartimento e entrar em contacto com uma fonte de fogo, tal

como um irradiador-aquecedor, forno ou fogéo.

Ao instalar ou transferir o ar condicionado, certifique-se de que purga o circuito de refrigerante para garantir que
nao tem ar e de que utiliza apenas o refrigerante especificado (R410A).
A presenga de ar ou outras substancias estranhas no circuito de refrigerante provoca um aumento anormal da presséo, que pode resultar em
danos no equipamento e até ferimentos.

» Durante a instalagao, fixe bem a tubagem do refrigerante antes de ligar o compressor.
Se os tubos de refrigerante ndo estiverem instalados e se a valvula de paragem estiver aberta quando o compressor € executado, entrara ar,
provocando uma pressao anormal no ciclo de refrigeragéo, o que podera resultar em danos no equipamento e mesmo em ferimentos.

» Durante a bombagem, pare o compressor antes de retirar a tubagem do refrigerante.
Se o compressor ainda estiver a funcionar e a valvula de paragem for aberta durante a bombagem, entrara ar quando a tubagem do refrigerante
for retirada, o que causara uma pressao anormal no ciclo de refrigeragao e que resultara em danos no equipamento e até ferimentos.

» Assegure-se de aterrar o ar condicionado. 9
N&o ligue a unidade a terra através de canaliza¢des, cabos de para-raios ou do fio de ligagao a terra do telefone. Uma ligagéo
a terra mal realizada pode provocar choques eléctricos.

+ Certifique-se de que instala um disjuntor contra fugas para a terra.
Se néo instalar um disjuntor contra fugas para a terra, podera provocar choques eléctricos ou incéndios.

/\ CUIDADO

» N&o instale o aparelho de ar condicionado em locais onde exista risco de fuga de gases inflamaveis. ®
Caso se verifique uma fuga de gas, a acumulacéo de gas perto do aparelho de ar condicionado podera provocar incéndios.

* Enquanto segue as instru¢des neste manual de instalagao, instale a tubagem de drenagem para assegurar
uma drenagem adequada e isolar a tubagem para evitar condensagéo.
Uma tubagem de drenagem inadequada podera resultar em fugas de agua no interior e danos materiais.

BPortugués 1



» Aperte a porca de alargamento de acordo com o método especificado, como, por exemplo, com uma chave
dinamomeétrica.
Se a porca de alargamento estiver muito apertada, podera rachar ap6s uma utilizagéo prolongada, provocando fuga de refrigerante.

+ Certifique-se de que sdo tomadas medidas adequadas para evitar que a unidade de exterior seja utilizada como abrigo por
animais pequenos.
Ao entrarem em contacto com os componentes eléctricos, os animais pequenos podem provocar avarias, fumo ou um incéndio. Solicite ao
cliente que mantenha desobstruido o espago em redor da unidade.

+ A temperatura do circuito de refrigerante sera elevada, mantenha as ligagdes eléctricas entre unidades afastadas
de tubos de cobre que nao estdo isolados termicamente.

+ Este aparelho deve ser utilizado por utilizadores especializados ou com formagéo em lojas, industrias ligeiras
€ em quintas, ou para utilizacdo comercial e doméstica por pessoas nao qualificadas.

+ O nivel de pressao sonora € inferior a 70dB (A).

Acessorios

Acessorios fornecidos com a unidade de exterior:

(A) Manual de instalagédo 1

(C) Etiqueta da carga do refrigerante (B) Bujgo de drenagem

Contains fluorinated greenhouse gases covered
) by the Kyoto Protocol 1
RAOA] o= Jw

@=[ ke Encontra-se no fundo da embalagem.

(D) Etiqueta de gases fluorados com efeito de
estufa em varios idiomas
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Precaucoes para seleccionar
a localizacao

1) Escolha um local suficientemente sélido para aguentar o peso e a vibragao da unidade, onde o ruido do funcionamento nao seja
amplificado.

2) Escolha uma localizag&o onde o ar quente expelido pela unidade ou o ruido de funcionamento ndo cause incomodo aos vizinhos
do utilizador.

3) Evite locais junto de um quarto ou de uma divisdo semelhante, para que o ruido de funcionamento ndo cause incomodos.

4) Deve haver espaco suficiente para transportar a unidade para dentro e para fora do local.

5) Deve haver espacgo suficiente para a passagem do ar e ndo devem existir obstrugdes a volta da entrada e da saida de ar.

6) Nao deve haver a possibilidade de fuga de gas inflamavel perto do local.

7) Instale as unidades, os cabos de alimentacao e as ligagbes eléctricas entre unidades pelo menos 3 m afastadas de aparelhos de
televisdo e radio. Assim, ira impedir a interferéncia em imagens e sons. (Os ruidos podem ser ouvidos mesmo que esteja a mais
de 3 m, consoante as condi¢gbes de ondas de radio.)

8) Nas zonas costeiras ou noutros locais com uma atmosfera salgada de gas de sulfato, a corrosdo podera reduzir a vida util do ar
condicionado.

9) Visto que o escoamento flui para fora da unidade de exterior, ndo coloque nada que deva ser mantido afastado da humidade por
baixo da unidade.

NOTA
N&o podem ser instaladas penduradas do tecto ou empilhadas.

/\ PRECAUGAO

Quando operar o ar condicionado numa temperatura ambiente exterior

baixa, certifique-se de que segue as instrugdes descritas abaixo.

» Para evitar a exposi¢ao ao vento, instale a unidade de exterior com
o lado de sucgéo virado para a parede.

o Construa uma cobertura grande
e Construa um pedestal
* Nunca instale a unidade de exterior num local onde o lado de sucgéo
possa ficar exposto directamente ao vento.

Instale a unidade a uma altura
« Para evitar a exposi¢ao ao vento, recomendamos que instale uma g ) Zﬁigf:tneap:seev'tar que se
placa deflectora no lado de descarga de ar da unidade de exterior. ’ ~ :
* Em locais onde costuma cair bastante neve, escolha um local de
instalagdo onde a neve nao afecte a unidade.

BPortugués 3



Desenhos de instalacao da unidade de
exterior

*
¥

*

Comprimento méx. permitido da tubagem 30m
Comprimento min. permitido da tubagem 1,5m
Altura max. permitida da tubagem 20 m

Refriger’a‘nte adicional

Frigerante com mais a6 10 m 20g/m

de comprimento.

Tubo de gas D.E. 12,7 mm
Tubo de liquido D.E. 6,4 mm

* Certifique-se de que adiciona a quantidade adequada de refrigerante adicional.

Caso contrario, isto podera resultar num desempenho reduzido.

** O comprimento minimo sugerido da tubagem é de 1,5 m para evitar
vibragdes e ruidos provenientes da unidade de interior.
(Poderao ocorrer vibragdes e ruidos mecanicos dependendo da forma
como a unidade esta instalada e do ambiente em que utilizada.)
Quando ligar a unidade de interior FVXS, o comprimento minimo
da tubagem né&o deve ser inferior a cerca de 2,5 m.

Em locais com uma drenagem
insuficiente, utilize blocos para
a unidade de interior.

Ajuste a altura da base até que
a unidade fique nivelada. Caso
contrario, poderdo ocorrer fugas
de agua ou depositos de agua.

Permita 300 mm de
espaco de trabalho abaixo
da superficie do tecto.

Tampa de
servigo
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Envolva o tubo de
isolamento em fita de
acabamento de cima a baixo.

[ A\ cuDADO |

** Defina o comprimento
da tubagem entre
1,5me 30 m.

Tampa da valvula
de paragem

Providencie espago para
intervengdes técnicas na
instalagdo eléctrica e na tubagem.

Quando existir o perigo de
queda da unidade, utilize os
fios ou os parafusos da base.

unidade: mm

BPortugués



Recomendacoes de instalacao

» Se existir uma parede ou outro obstaculo no caminho do fluxo de ar de entrada ou saida da unidade de exterior, siga as

recomendagdes abaixo.

» Para qualquer um dos padrdes de instalagado, a altura da parede no lado da saida devera ser igual ou inferior a 1200 mm.

| Parede num dos lados |

Parede em dois lados

Mais de 350

Mais de 100

Direcgéo
do ar

1200 ou
menos

Mais de 50

Vista lateral

| Parede em trés lados |

7

il
7

Mais de 50
Vista superior

i Mais de 100

Mais de 350

7

unidade: mm

Cuidados na instalacao

L

de 350

Mais de 50

Vista superior

+ Verifique a resisténcia e o nivelamento do piso da instalagdo para que a unidade ndo provoque qualquer vibragao ou ruido apés a

instalacgao.

» De acordo com o esquema da base, devera fixar a unidade de forma segura através dos parafusos da base. (Prepare 4 conjuntos

de anilhas, porcas e parafusos de base M10 e M8 disponiveis no mercado.)

+ E melhor aparafusar os parafusos de base até que o respectivo comprimento seja 20 mm a partir da superficie da base.

Nuam S
] Z

Instalacao da unidade de exterior

1. Instalar a unidade de exterior

1) Ao instalar a unidade de exterior, Consulte "Precaugdes para seleccionar a localizagéo" e os "Desenhos de instalagao da

unidade de exterior".
2) Se for necessario trabalho de drenagem, siga os procedimentos abaixo.

2,

Trabalho de drenagem

1) Utilize o bujéo de drenagem para drenar.

2) Se a porta de drenagem for coberta pela base de montagem ou pela superficie
do piso, coloque pés de apoio adicionais de pelo menos 30 mm de altura por
baixo dos pés da unidade.

3) Em areas frias, ndo utilize uma mangueira de drenagem com a unidade
de exterior.

(Caso contrario, a agua de drenagem pode congelar, prejudicando
0 aquecimento.)

BPortugués

i Orificio de drenagem

i
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Estrutura inferior

Tubagem de drenagem

Mangueira (disponivel comercialmente,
dia. interior de 16 mm)



Instalacao da unidade de exterior

3.

Abocardamento da extremidade
do tubo

1) Corte a extremidade do tubo com um corta-tubos.
2) Retire as rebarbas com a superficie de corte

(Corte exactamente
em angulos rectos.)

Retire as rebarbas.

Alargamento
Coloque exactamente na posi¢éo indicada abaixo.

virada para baixo, de forma a que as lascas

n&o entrem no tubo.

AN

AVISO

v A Femamenta de alargamentoparaR410A| ~ Ferramenta de alargamento convencional
W Tipo de embraiagem | Tipo de embraiagem (tipo Rigido) | Tipo de porca de orelhas (fpo Imperial)
| Matriz| | A 0-0,5 mm 1,0-1,5 mm 1,5-2,0 mm

Verificar
A superficie interior do
alargamento nao deve
ter qualquer falha.

3) Coloque uma porca de alargamento no tubo.

4) Efectue o alargamento do tubo.

5) Verifique se o abocardamento é realizado
correctamente.

A extremidade do tubo
deve ser alargada de
forma uniforme num
circulo perfeito.

Certifique-se de que
a porca de alargamento
esta instalada.

N&o utilize n&o 6leo mineral na parte do alargamento.

Evite a penetragdo de 6leo mineral no sistema, visto que isso iria reduzir o tempo de vida util das unidades.

Nunca utilize uma tubagem que tenha sido utilizada para instalagdes anteriores. Utilize apenas as pegas fornecidas com
a unidade.

Nunca instale um secador nesta unidade R410A para garantir o seu tempo de vida util.

O material de secagem podera dissolver-se e danificar o sistema.

Um abocardamento incompleto pode causar uma fuga de gas refrigerante.

4,

/\ PRECAUCAO

Tubagem do refrigerante

Utilize a porca de alargamento fornecida com a unidade principal. (Para evitar que a porca de alargamento rache devido

a deterioragdo provocada pelo tempo.)

Para evitar fugas de gas, aplique 6leo refrigeragdo apenas na superficie interior do alargamento. (Utilize 6leo de refrigeragcao
para R410A.)

Utilize uma chave dinamométrica ao apertar as porcas de alargamento, para evitar as danos nas mesmas e fugas de gas.

Alinhe os centros de ambos os alargamentos e aperte as porcas de alargamento 3 ou 4 voltas, a mao. Em seguida, aperte
totalmente com a chave dinamométrica.

[Aplicar 6leo] [Apertar]
Aplique 6leo de refrigeragao
na superficie interior do
alargamento.

N&o aplique 6leo de Chave dinamométrica

refrigeragdo na superficie exterior.

Porca de alargamento

Porca de alargamento

Nao aplique dleo de refrigeragédo na
porca de alargamento para evitar
apertar com um binario excessivo.

Binario de aperto da porca de alargamento Binario de aperto da tampa da valvula

(505-615 kgf * cm)

(144-175 kgf * cm)

(490-610 kgf * cm)

Lado do gas Lado do liquido Lado do gas Lado do liquido
1/2 pol. 1/4 pol. 1/2 pol. 1/4 pol.
49,5-60,3 N *m 14,2-172N*m 48,1-59,7 N *m 21,6-27,4N+*m

(220-280 kgf * cm)

Binario de aperto do tampao do orificio de saida

10,8-14,7 N+ m (110-150 kgf * cm)

BPortugués



5. Purga de ar e verificacao de fuga de gas
* Quando o trabalho na tubagem estiver concluido, & necessario purgar o ar e verificar quanto a fugas de gas.

/\ AVISO

Nao misture qualquer substancia para além do refrigerante especificado (R410A) no ciclo de refrigeragéo.

» Se ocorrerem fugas de gas refrigerante, ventile a divisdo imediatamente e o mais possivel.

+ O R410A, assim como outros refrigerantes, devem ser sempre recolhidos e nunca devem ser libertados directamente para
o0 ambiente.

+ Utilize uma bomba de vacuo exclusivamente para o R410A. Utilizar a mesma bomba de vacuo para diferentes refrigerantes
pode danificar a bomba de vacuo ou a unidade.

+ Se utilizar um refrigerante adicional, efectue a purga de ar a partir dos tubos do Indicador
refrigerante e da unidade de interior, utilizando uma bomba de vacuo, em seguida dapressdo Medidor de presséo
carregue com refrigerante adicional. Colector dop
+ Utilize uma chave hexagonal (4 mm) para operar a haste da valvula de paragem. indicador
» Todas as unides dos tubos de refrigerante devem ser apertadas com uma chave .
) - . o Vaélvula Tampas | valvula
dinamométrica com o binario de aperto especificado. Valvula de de alta da valvula| de paragem
baixa pressao pressao do liquido

Mangueiras <1

de carga
Valvula
b I~ 7= deparagem
Bomba de vacuo Orificiode  do gas

servigo

1) Ligue o lado da projecgdo da mangueira de carga (proveniente do colector do indicador) ao orificio de saida da valvula de paragem.

2) Abra totalmente a valvula de baixa presséo (Lo) e feche completamente a valvula de alta pressao (Hi).
(Posteriormente, a valvula de alta pressao n&o requer qualquer operagéo.)

3) Efectue bombagem da bomba de vacuo e certifique-se de que o indicador da pressao do composto apresenta uma leitura
de -0,1MPa (-76cmHg).*1

4) Feche a valvula de baixa presséo (Lo) do colector do indicador e pare a bomba de vacuo.
(Mantenha este estado durante alguns minutos para se certificar de que o ponteiro do indicador da pressao do composto n&o oscila.)*2

5) Retire as tampas da valvula de paragem do liquido e da valvula de paragem do gas.

6) Rode a haste da valvula de paragem do liquido 90 graus para a esquerda com uma chave hexagonal para abrir a valvula.
Feche-a apds 5 segundos e verifique se existe uma fuga de gas.
Com uma solugéo de agua com sabéo, verifique se existe uma fuga de gas no alargamento da unidade de interior, no
alargamento da unidade de exterior e nas hastes das valvulas.
Apbs a verificagdo estar concluida, limpe a solugéo de dgua com sabao.

7) Retire a mangueira de carga do orificio de saida da valvula de paragem do gas e, em seguida, abra totalmente as valvulas de
paragem do liquido e do gas.
(Nao tente rodar a haste das valvulas para além do respectivo batente.)

8) Aperte as tampas da valvula e os tampdes dos orificios de saida para as valvulas de paragem do liquido e do gas com uma
chave dinamométrica com os binarios especificados.

*1. Tempo de funcionamento do comprimento do tubo vs. bomba de vacuo.

Comprimento do tubo Até 15 m Mais de 15 m
Tempo de Nao menos de 10 min. Nao menos de 15 min.
funcionamento

*2. Se o ponteiro do indicador da pressado do composto oscilar, o refrigerante podera ter conteddo de agua ou podera existir uma uniéo de
tubo solta. Verifique todas as unides de tubos e volta a apertar as porcas, conforme necessario. Em seguida, repita os passos 2) a 4).
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Instalacao da unidade de exterior

6. Reabastecer de refrigerante

Verifique o tipo de refrigerante a ser utilizado na placa de especificagbes da maquina.
Cuidados a ter ao adicionar R410A
Abastecer a partir do tubo de gas, em forma liquida.
Este é um refrigerante misturado, adiciona-lo em forma gasosa pode causar uma alteragdo da composig¢ao do refrigerante,
impedindo um funcionamento normal.
1) Antes de abastecer, verifique se o cilindro tem um sifao instalado ou ndo. (Deve ter alguma coisa escrita como "sifao de

enchimento de liquido instalado".)

Abastecer um cilindro com um sifao instalado

Mantenha o cilindro em pé
quando o fizer.

Ha um tubo de sifdo no interior, por
isso o cilindro ndo precisa de estar
virado para baixo para o encher.

Abastecer outros cilindros

Vire o cilindro ao contrario

ao encher.

+ Certifique-se de que utiliza as ferramentas R410A para garantir a presséo e para evitar que entrem objectos estranhos.

1 Este produto contém gases fluorados com efeito de estufa, abrangidos
:pelo Protocolo de Quioto. N&o liberte gases para a atmosfera.

1 Tipo de refrigerante: R410A () GWP = valor do potencial
de aquecimento global

|GWP ™ global: 1975

| . . i
, Preencher com tinta indelével,

| M@ a carga de refrigerante de fabrica do produto,

' m ® a quantidade de refrigerante adicional carregada no local e

B ®D+@ a carga total de refrigerante

I'na etiqueta de carga do refrigerante fornecida com o produto.

A etiqueta preenchida deve ser colada na
proximidade do orificio de carregamento do produto
(por ex., no interior da tampa de assisténcia).

1 carga de refrigerante de fabrica do
produto:
consultar a placa de especificagbes
da unidade

Contains fluorinated greenhouse gases covered | 4
|_| by the Kyoto Protocol

R410A

kg

2 quantidade de refrigerante adicional
carregada no local

3 carga total de refrigerante

4 Contém gases fluorados com
efeito de estufa, abrangidos pelo
Protocolo de Quioto

5 unidade exterior

6 cilindro do refrigerante e colector

|
|
|
|
|
|
|
|
@= kg| !
|
|
|
|
|
|
|

para carregamento

Podera ser necessaria uma implementagéo nacional da regulagéo da UE sobre determinados gases fluorados com efeito de estufa
de modo a colocar o idioma nacional oficial adequado na unidade. Desta forma, é fornecida uma etiqueta de gases fluorados com
efeito de estufa em varios idiomas com a unidade.
Estéo ilustradas instrugdes sobre como colar na parte traseira dessa etiqueta.

7.

Instalagao das tubagens de refrigerante

7-1 Cuidados a ter ao manusear os tubos
1) Proteja a extremidade aberta do tubo quanto a pé e humidade.

2) Todas as dobragens de tubos devem ser tao ligeiras quanto
possivel. Utilize um dobra-tubos para a dobragem.

7-2 Selecgao de cobre e materiais de isolamento térmico
Quando utilizar encaixes e tubos de cobre comercial, respeite o seguinte:

1) Material de isolamento: espuma de polietileno

taxa de transferéncia de calor: 0,041 a 0,052 W/mK (0,035 a 0,045 kcal/(mh «°C))

A temperatura da superficie do tubo de gas refrigerante atinge 110 °C no max.
Seleccione materiais de isolamento térmico que suportem esta temperatura.

2) Certifique-se de que efectua o isolamento da tubagem de gas e de liquido e que
providencia as dimensdes de isolamento apresentadas abaixo.

T Certifique-se de que
coloca uma tampa.
Chuva Se n&o estiver

disponivel uma tampa

de alargamento,

@ tape a abertura de
alargamento com
para manter a sujidade

Lado do gas

Lado do liquido

Isolamento térmico
do tubo de gas

Isolamento térmico
do tubo de liquido

D.E. 12,7 mm

D. E. 6,4 mm

D. l. 14-16 mm

D.1.8-10 mm

Raio de dobragem minimo

40 mm ou mais ‘

30 mm ou mais

Espessura de 0,8 mm (C1220T-0)

Espessura de 10 mm Min.

3) Utilize isolamento térmico separado para os tubos de gas e liquido refrigerante.

Parede

ou a agua afastadas.

Ligagéo eléctrica entre unidades

Tubo de

Tubo de gas
liquido

Isolamento Isolamento

do tubo de do tubo de

gas liquido
Fita de Mangueira de
acabamento drenagem
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Operacao de bombagem

Para proteger o ambiente, certifique-se de que efectua a bombagem quando transferir ou eliminar a unidade.

1)
2)
3)

4)

Retire a tampa da valvula de paragem do liquido e da valvula de paragem do gas.
Efectue a operagao de arrefecimento forgado.
Apo6s 5 a 10 minutos, feche a valvula de paragem do liquido com uma chave
hexagonal.
Apds 2 a 3 minutos, feche a valvula de paragem do gas e pare a operacéo de @
arrefecimento forgado.
Valvula de /

Chave
hexagonal

Fechar

paragem do liquido (/L) \®

Operagao de refrigeragao forgada Valvula de

BPortugués

N\
Utilizar o interruptor de ACTIVAR/DESACTIVAR a unidade de interior paragem do gés — X Tampa da valvula
Carregue no interruptor de ACTIVAR/DESACTIVAR da unidade de interior durante, gerirflii%ig de”
pelo menos, 5 segundos. (A operagao tera inicio.)
* A operagao de arrefecimento forgado automaticamente apds cerca de 15 minutos.
Para parar a operagéo, carregue no interruptor de ACTIVAR/DESACTIVAR da unidade de interior.
Utilizar o controlador remoto da unidade de interior

1) Carregue no botdo "MODE" e seleccione o modo de refrigeracéo.
2) Carregue no botao "ACTIVAR/DESACTIVAR" para activar o sistema.
3) Carregue ao mesmo tempo no botéo "TEMP" e no botdo "MODE".
4) Carregue duas vezes no botdo "MODE". ( 7~ sera apresentado e a unidade entrara em operagao de arrefecimento forgado.)
» A operagéao de arrefecimento forgado automaticamente apos cerca de 30 minutos.
Para parar a operacgéo, carregue no botdo de "ACTIVAR/DESACTIVAR".
Utilizar o interruptor da operagao de
arreft.ecimento forgado da unidade de ® ® - ~
exterior \ Interruptor da
A operagéo de arrefecimento forgado pode gﬁz;zgian?::to
ser efectuada quando carrega no interruptor
da operacao de arrefecimento forgado da
unidade de exterior cerca de 3 minutos
depois de a alimentagao ser fornecida.
* Empurrarem” " (SW1) com uma M
chave de fendas. (A operacao tera inicio.)
+ A operagdo de arrefecimento forcado Chave de fendas .~ \ e
automaticamente apos cerca de 15 minutos.
Para parar a operagéo, carregue no interruptor (SW1).




Poupanca de electricidade em modo
de espera

A funcao de poupanca de electricidade em modo de espera desliga a fonte de alimentag¢ao da unidade de
exterior e configura a unidade de interior para modo de poupanca de electricidade em modo de espera,

reduzindo assim o consumo de energia do ar condicionado.
A funcao de poupanca de electricidade em modo de espera funciona nas seguintes unidades de interior.

| FTXS50K2V1B + FVXG50K2V1B + FTXG50LV1BW + FTXG50LV1BS

/\ PRECAUGAO

* A fungéao de poupanca de electricidade em modo de espera nao pode ser utilizada para outros modelos que nao o
especificado.

B Procedimento para ligar a funcao de poupanca de electricidade
em modo de espera
1) Verifique se a fonte de alimentagao principal esta desligada.
Desligue-a se nao estiver desligada.

2) Remova a tampa da valvula de paragem.
3) Desligue o conector selectivo para poupanca de electricidade em

modo de espera. q
4) Ligue a fonte de alimentagao principal. 2
Funcgéo de poupanga de Fungéo de poupanca de
electricidade em modo de electricidade em modo de
espera desligada. espera ligada.

A funcéo de poupanga de electricidade em modo de
espera é desligada antes de a unidade ser embalada.

/\ PRECAUGAO

* Antes de ligar ou desligar o conector selectivo para poupancga de electricidade em modo de espera, certifique-se de que a

fonte de alimentagao principal esta desligada.
+ O conector selectivo para poupanca de electricidade em modo de espera é necessario se for ligada uma unidade de interior

que nao a aplicavel mencionada acima.
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Definicao da instalacao (arrefecimento
a temperaturas exteriores baixas)

Esta funcdo é concebida para instalagbes como salas de informatica ou de equipamento. Nunca deve ser
utilizada numa residéncia ou num escritério em que haja pessoas.

B Cortar o jumper 6 (J6) na placa de circuito ira alargar o intervalo da operagéo para —15°C. Todavia, ira parar se
a temperatura exterior cair para abaixo de —18°C e reiniciar assim que a temperatura subir.
1) Remova os 3 parafusos na parte lateral e remova a placa superior da unidade de exterior.
2) Remova a tampa contra gotejamento.
3) Corte o jumper (J6) da PCB interior.

1) Remova os  (
3 parafusos.

Placa superior

Tampa contra

gotejamento m/ 2) Remova a tampa

! ! | /) contra gotejamento.
1 === b

/\ PRECAUGAO

+ Se a unidade de exterior for instalada num local onde o permutador de calor esteja exposto a vento directo, disponibilize um
muro de protecgao contra o vento.

» Poderéao ser produzidos ruidos intermitentes pela unidade de interior visto que a ventoinha de exterior liga-se e desliga-se
quando utiliza as definigdes da instalagao.

» Nao coloque humidificadores ou outros itens que possam provocar humidade nas divisbes em que estejam a ser utilizadas
as definicdes da instalagao.
Um humidificador pode provocar condensacao a partir da saida de ventilacdo da unidade de interior.

* Cortar o jumper 6 (J6) define o nimero de voltas da ventoinha de interior para a posigao mais elevada. Notifique os
utilizadores relativamente a isto.
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Ligacoes eléctricas

/\ AVISO

» Nao utilize fios com fita adesiva, fios torcidos, extensdes ou ligagdes com erupgdes, ja que isso podera provocar
sobreaquecimento, choque eléctrico ou incéndio.

» Nao utilize pecgas eléctricas adquiridas a nivel local no interior do produto. (Ndo ramifique a energia para a bomba de
drenagem, etc., a partir da placa de bornes.) Fazé-lo pode provocar choque eléctrico ou incéndio.

« Certifique-se de que instala um detector de fuga de terra. (Um que possa lidar com mais harmonicas mais elevadas.)
(Esta unidade utiliza um inversor, o que significa que deve ser utilizado um detector de fuga de terra capaz de lidar com
harmonicas, para prever avarias do préprio detector de fuga de terra.)

« Utilize um disjuntor de desactivacédo de todos os polos com, pelo menos, 3 mm entre folgas nos pontos de regulagéo.

* N&o ligue a linha de alimentagéo a unidade de interior. Fazé-lo pode provocar choque eléctrico ou incéndio.

» Equipamento em conformidade com a norma EN/IEC 61000-3-12(1)
* Nao ACTIVE o disjuntor de seguranca até que todo o trabalho esteja concluido.

1) Descarne o isolamento do fio (20 mm). Fixe firmemente os fios com
. . ~ . . . f dos t inais. (o)
2) Ligue as ligagdes eléctricas entre unidades 96 parauses cos Terminais Unidade
de interior e de exterior de forma a que os Ligagéo eléctrica entre unidades de exterior _ _ i
, . N 4 nucleos 1,5 mm?2 ou mais (12(2;(?;%9 b’é% Fio ,da fonte de allmentagao
numeros dos terminais correspondam. HO5RN I, 17 Zguglﬁos 2,5 mm? ou mais
. . 5|
Aperte bem os parafusos dos terminais. \ ol
Recomendamos uma chave de fendas plana ; 3
ara apertar os parafusos i £ \ Disuntor el Disjuntor contra |- oM@ e
p p p . interior e:- sgguranqa H fugas para a terra - alimentacao
Q 50 Hz 220-240 V
Fixe firmemente os fios com
os parafusos dos terminais. — Ligacgéo a terra

Tampa de servigo

Placa de w>
bornes da fonte
1 23 @‘ de alimentagéo

Organize os fios de
forma a que a tampa
de servico e a tampa
da valvula de paragem
encaixem firmemente.

Parafuso

o

Tenha em atengéo as notas abaixo mencionadas quando ligar a placa de bornes da fonte de alimentagéo.
Precaugdes a tomar nas ligagbes eléctricas da fonte de alimentagao.

/\ PRECAUGCAO

* Ao ligar os fios a placa de bornes utilizando um cabo eléctrico
unifilar, certifique-se de que realiza a frisagem.
A ocorréncia de problemas com o trabalho provocar aquecimento
ou incéndio.

S
|
4
oled]  (oelie)

\ O Correcto X Errado O Correcto X Errado

Descarnar o fio na placa de bornes

Descarne a extremidade
do fio até este ponto.

Uma extenséo descarnada
excessiva pode provocar
choques eléctricos ou fugas.

« Se for necessario utilizar fios torcidos, certifique-se de que utiliza Terminal de engaste
um terminal de engaste redondo para ligagédo a placa de bornes da redondo
fonte de alimentagdo. Coloque os terminais de engaste redondo nos
fios até a parte coberta e fixe no lugar.

Fio torcido

3) Puxe o fio e certifique-se de que este ndo sai. Em seguida, fixe o fio no lugar com uma bragadeira.

M Norma técnica europeialinternacional que regula os limites das correntes harmoénicas produzidas por equipamento ligado aos
sistemas publicos de distribuigdo a baixa tensdo, com corrente de entrada de >16 A e <75 A por fase.
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Esquema eléctrico

T : Régua de terminais = N - Ligacdes eléctricas locais
: Conector ——-)— : Conector do relé
- . Ligacédo -O— : Terminal

BLK : Preto ORG : Cor-de-laranja

BLU : Azul RED : Vermelho

BRN :  Castanho WHT :  Branco

GRN : Verde YLW : Amarelo

Notas : Consulte a placa de especificagdes da unidade relativamente aos requisitos de alimentagao.

TO INDOOR UNIT

POWER SUPPLY

IN CASE OF COOLING ONLY TYPE
OUTDOOR

CONDENSER

DISCHARGE

Tabela de pecgas do esquema eléctrico

C7,C8..ceiiiiiine Condensador

DB1,DB3................ Ponte de diodos

FU1,FU2,FUS ........ Fusivel

FU4 .. Fusivel local

IPM e Médulo de alimentagéo inteligente
Lo Activo

L803,L804.............. Reactor

MIC oo, Motor do compressor

MAF . e Motor do ventilador
MRCW,MRM10,

MRM20,MR30........ Relé magnético

N o Neutro

(@ | Proteccéo contra sobrecarga

(@1 5] I Detetor de corrente de fuga a terra

BPortugués

Para unidade de interior

Fonte de alimentacéo

Em caso de tipo exclusivamente de refrigeragdo
Exterior

Condensador

Descarga

PCB1,PCB2........... Placa de circuito impresso
S$10,S11,812,S20,

S40,S70,S80,S90,

HL3,HN3 X11A....... Conector

R1T,R2T,R3T ......... Termistor

SAT Acumulador de sobretenséo

V1 V2V3................ Varistor

XIM. e Régua de terminais

YAE (i Serpentina da valvula electronica de expansao
Y1S Valvula solenodide de inversao

Z1C~Z4AC ............... Filtro de ruido (nucleo de ferrite)

D e Ligagéo a terra de protecgao

L

........................ Ligagéo a terra
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Operacao experimental e teste

1. Operacao experimental e teste

1-1 Mega a tensdo de alimentagéo e certifique-se de que esta se encontra dentro do intervalo especificado.

1-2 A operacao experimental deve ser efectuada no modo de arrefecimento ou de aquecimento.

M Para a bomba de calor

* No modo de arrefecimento, seleccione a temperatura programavel mais baixa; no modo de aquecimento, seleccione

a temperatura mais elevada programavel.

1) A operagéo experimental pode ser desactivada em qualquer modo consoante a temperatura ambiente.

2) Quando a operagéo experimental estiver concluida, defina a temperatura para um nivel normal (26°C a 28°C no modo

de arrefecimento, 20°C a 24°C no modo de aquecimento).

3) Para proteccao, o sistema desactiva a operagao de reinicio durante 3 minutos apds ter sido desligado.

1-3 Efectue o teste de funcionamento segundo o manual de operagdes para garantir que todas as fungdes
e pecas, como 0 movimento da grelha, estdo a funcionar correctamente.
» O ar condicionado requer uma pequena quantidade de pd no modo de espera. Se o sistema nao for utilizado durante
algum tempo apds a instalagédo, desligue o disjuntor para eliminar o consumo energético desnecessario.
» Se o disjuntor disparar para desligar a alimentacdo do ar condicionado, o sistema ira restaurar o modo de

funcionamento original quando o disjuntor for novamente aberto.

2. Itens a testar

ltens a testar

Sintoma

Verificar

As unidades de interiores e exteriores estao instaladas de forma adequada
em bases sdlidas.

Queda, vibragdes, ruido

Sem fugas de gas refrigerante.

Fungao de aquecimento/
refrigeragcao incompleta

Os tubos de liquido e gas refrigerante e a extensdo da mangueira
de drenagem estéo isoladas termicamente.

Fuga de agua

A linha de drenagem esta instalada correctamente.

Fuga de agua

O sistema esta correctamente ligado a terra.

Fuga eléctrica

Os fios especificados séo utilizados para ligagao eléctricas entre unidades.

Inoperacionais ou com danos
por queimadura

A saida ou entrada de ar da unidade de exterior ou interior t€m um
caminho de ar livre.
As valvulas de paragem estao abertas.

Fungao de aquecimento/
refrigeragcao incompleta

A unidade de interior recebe correctamente os comandos do controlo
remoto.

Nao operacional
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