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R410A Split Series

Modeli
RXS50K2V1B
RXS60F4V1B
RXG50K3V1B
RX50G3V1B
RX60G3V1B

ARXS50G3V1B
RXS50L2V1B
RXS60L2V1B
RX60G4V1B
ARXS50L2V1B
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Varnostni ukrepi

» V tem dokumentu opisani varnostni ukrepi so oznaceni s signalnima besedama OPOZORILO in POZOR.
Vsi vsebujejo informacije, ki so pomembne za varnost. Obvezno jih v celoti upostevajte.
» Pomen obvestil z oznako OPOZORILO in POZOR

A OPOZORILO....... Ce teh navodil ne upostevate pravilno, lahko pride do telesnih poskodb ali smrti.

A POZOR............... Ce teh navodil ne upostevate pravilno, lahko pride do materialne $kode ali telesnih poskodb,
ki so lahko v nekaterih primerih tudi hude.

« Pomen varnostnih oznak, uporabljenih v tem priro€niku, je nasledniji:

0 Obvezno upostevajte navodila. 9Vzpostavite ozemljitev. ®Tega nikoli ne poskusajte.

* Po konc€ani montaZzi zazenite preizkusno delovanje in preverite morebitne napake ter stranki pojasnite,
kako naj upravlja klimatsko napravo in zanjo skrbi s pomocjo priroénika za uporabo.
* |zvorni jezik teh navodil je anglescina. Navodila v drugih jezikih so prevodi navodil v izvornem jeziku.

+ Za izvedbo namestitvenih del se dogovorite s svojim prodajalcem ali strokovnim osebjem.
Klimatske naprave ne poskus$ajte montirati sami. Napa¢na namestitev lahko povzroci pus€anje vode, elektri¢ni udar ali pozar.

+ Klimatsko napravo montirajte skladno z navodili v tem priro€niku za montaZzo.
Napacna namestitev lahko povzro¢i pus¢anje vode, elektricni udar ali pozar.

» Pazite, da boste za namestitvena dela uporabili izklju€no predpisano dodatno opremo in dele.
Ce dologenih delov ne uporabite, utegne to povzrogiti padec naprave, pu$ganje vode, elektriéni udar ali pozar.

+ Klimatsko napravo montirajte na podlago, ki zagotavlja ustrezno nosilnost za klimatsko napravo.
Podlaga, ki ne zagotavlja ustrezne nosilnosti, lahko povzro¢i padec klimatske naprave in telesne poskodbe.

» Dela na elektri¢ni napeljavi morajo biti opravljena skladno z zadevnimi lokalnimi in nacionalnimi predpisi ter
skladno z navodili v tem priro€niku za montazo. Uporabite izklju&no lo¢en napajalni tokokrog.
Nezadostna zmogljivost napajalnega tokokroga in neustrezna izdelava sta lahko vzrok za elektri¢ni udar ali pozar.

» Uporabite kabel ustrezne dolZine.
Ne uporabljajte sestavljenih Zic ali podaljSevalnih vodnikov, ker lahko povzrocijo pregrevanje, elektri¢ni udar ali pozar.

» Pazite, da bo ozienje pritrijeno, da bodo uporabljeni predpisani kabli in da bo zagotovljeno, da prikljuéne sponke
ali kabli ne bodo napeti.
Neustrezne povezave ali pritrditve kablov utegnejo povzrociti neobi¢ajno segrevanje ali pozar.

 Pri napeljavi napajanja in prikljuéevanju kablov med notranjo in zunanjo enoto napeljite kable tako, da bo mogoce

varno pritrditi pokrov krmilne omarice.
Nepravilna postavitev pokrova krmilne omarice lahko povzrodi elektricne udare, pozar ali pregrevanje priklju¢kov.

+ Ce med namestitvijo hladilni plin uhaja, nemudoma prezracite prostor. 0
Ce pride hladivo v stik z ognjem, se lahko tvorijo strupeni plini.

* Po kon€ani montazi preverite, ali hladilni plin uhaja. o
Ce hladilni plin uhaja v prostor in pride v stik z ognjem, denimo ventilatorskim grelcem, Stedilnikom ali kuhalnikom, se lahko tvorijo
strupeni plini.

» Pri namestitvi ali prestavitvi klimatske naprave obvezno odzragite krog hladiva in zagotovite, da v njem ni zraka,
uporabljajte pa samo opredeljeno hladivo (R410A).
Zrak ali tujki v krogu hladiva povzro€ajo neobi€ajen dvig tlaka, kar lahko povzroci poSkodbe opreme in tudi telesne poskodbe.

* Med namesC€anjem varno pritrdite cevi za hladivo, preden zaZzenete kompresor.
Ce cevi za hladivo niso prikljuene in je zaporni ventil odprt, ko se kompresor zaZene, se bo v sistem vsesal zrak, kar bo povzrogilo neobigajen
tlak v krogu hladiva, to pa lahko povzro€i poSkodbe opreme in tudi telesne poSkodbe.

* Med izCrpavanjem zaustavite kompresor, preden odstranjujete cevi za hladivo.
Ce kompresor $e vedno deluje in je zaporni ventil med iz€rpavanjem odprt, se bo v sistem vsesal zrak, ko odstranite cevi za hladivo, kar bo
povzrocilo neobicajen tlak v krogu hladiva, to pa lahko povzro€i poSkodbe opreme in telesne poskodbe.

» Obvezno ozemljite klimatsko napravo. 9
Enote ne ozemljite s cevjo vodovoda, strelovodom ali telefonskim ozemljitvenim kablom. Neustrezna ozemljitev lahko povzroci
elektriéni udar.

* Obvezno namestite zemljosti¢ni odklopnik.
Ce zemljostiénega odklopnika ne namestite, lahko pride do elektriénega udara ali poZara.

/\POZOR

» Klimatske naprave ne namestite na mesta, kjer obstaja nevarnost puS¢anja vnetljivega plina. ®
V primeru pu$¢anja plina lahko zaradi nabiranja plina v blizini klimatske naprave izbruhne poZzar.

+ V skladu z navodili v tem priro€niku namestite odvodne cevi za ustrezno drenazo in jih izolirajte, da preprecite

kondenzacijo.
Neustrezne odvodne cevi lahko povzrocijo pus€anje vode v notranjih prostorih in materialno $kodo.

* Privijte holandsko matico v skladu s predpisano metodo, denimo z momentnim klju¢em.
Ce je holandska matica preveé pritegnjena, lahko po dalj$i uporabi pogi in povzrodi uhajanje hladiva.

B Slovenscéina



+ Zagotovite primerne ukrepe, da bi prepredili, da bi zunanja enota postala zavetiS€e za majhne Zivali.
Majhne Zivali, ki se dotaknejo elektri¢nih delov, lahko povzrogijo okvare, dim ali pozar. Prosimo, povejte strankam, da morajo redno Cistiti
okolico enote.

» Temperatura v krogu hladiva bo visoka, zato poskrbite, da elektri¢ni vodniki za povezavo med enotami ne bodo
v stiku z bakrenimi cevmi, ki niso toplotno izolirane.

» Uporaba naprave je predvidena za strokovnjake oziroma usposobljene uporabnike v delavnicah, v manj
zahtevnem industrijskem okolju ter na kmetijah oziroma za nestrokovnjake v poslovnem okolju in gospodinjstvih.

+ Raven zvoc¢nega tlaka je manj kot 70 dB(A).

Oprema

Oprema, ki je priloZzena zunaniji enoti:

(A) Priro€nik za montazo 1

(C) Nalepka za polnjenje hladiva (B) Odtocni nastavek

Contains fluorinated greenhouse gases covered
ILI!J by the Kyoto Protocol 1
RA0A] o©=[ o

@=[ |k Je na dnu pakirnega zaboja.

(D) Vecjezi¢na nalepka o fluoriranih toplogrednih
plinih

Varnostni ukrepi pri izbiri lokacije

1) Izberite trdno mesto, ki bo preneslo tezo in tresljaje enote, in kjer hrup delovanja enote ne bo ojacen.

2) Izberite mesto, kjer izpihovani vroci zrak ali hrup delovanja enote ne bo motil uporabnikovih sosedov.

3) Izogibajte se mestom v blizini spalnice in podobnim prostorom, da hrup delovanja ne bi povzrocal tezav.

4) Zagotovljen mora biti dovoljen prostor za prenos enote na mesto namestitve in z njega.

5) Mesto namestitve mora omogocati dovolj prostora za prehod zraka, okoli vstopa in izstopa zraka ne sme biti ovir.

6) Mesto namestitve ne sme biti v bliZini mesta, kjer bi lahko pus&al vnetljiv plin.

7) Enote, napajalne kable in vodnike za povezavo enot namestite vsaj 3 m od televizorja ali radijskega aparata. S tem boste
prepredili motnje slike in zvoka. (Sum bo morda sligen tudi, e je razdalja ve&ja od 3 m, odvisno od pogojev radijskega
valovanja.)

8) V obalnih obmogijih ali drugih krajih, kjer je ozracje zaradi sulfatnih plinov slano, lahko korozija skrajSa dobo uporabnosti klimatske
naprave.

9) Ker se iz zunanje enote odvaja kondenzat, pod enoto ne postavljajte ni€esar, kar ne sme biti izpostavljeno vlagi.

OPOMBA
Enot ne smete obesiti na strop ali namestiti ve¢ enot po viSini.
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/\ POZOR

Ce klimatsko napravo uporabljate pri nizki zunanji temperaturi,

obvezno upostevajte spodnja navodila.

» Da bi preprecili izpostavljenost vetru, zunanjo enoto namestite tako,
da bo stran z vstopom zraka obrnjena proti steni.

« Zunanje enote nikoli ne namestite na mestu, kjer bi bila vstopna

o Montirajte velik nadstreSek.
e Montirajte podnozje.

stran lahko neposredno izpostavljena vetru. Enoto namestite dovolj visoko od
+ Da bi prepregili izpostavljenost vetru, je priporogljivo, da ob straneh g ) tzﬂh?:ég' preprecili, da jo sneg
zunanje enote z izpustom zraka namestite pregrado. ’ ~ i

* V krajih z mo¢nim snezenjem izberite takS§no mesto montaze,
kjer sneg ne bo vplival na enoto.

B Slovenséina



Risbe za montazo zunanje enote

Maks. dovoljena dolzina cevi 30m
| Min. dovoljena dolzina cevi 1,5m
Maks. dovoljena visina cevi 20m
*| Dodatno hladivo
haciva, 4 50 dafte 20g/m
od 10 m.
Plinska cev Zunanji premer 12,7 mm I1zolacijsko cev ovijte
Tekocinska cev Zunanji premer 6,4 mm édzzl:jaugr;ir:r;:kom

* Obvezno dodajte ustrezno kolic¢ino hladiva.

V nasprotnem se zmogljivost lahko zmanjsa.

** Priporo¢ena najkraj$a dolzina cevi je 1,5 m, da se
preprecijo hrup iz zunanje enote in vibracije.
(Pojavijo se lahko mehanski hrup in vibracije, odvisno
od namestitve enote in okolja, v katerem se uporablja.)
Pri prikljuitvi notranje enote FVXS mora biti najkraj$a dolzina
cevi najmanj 2,5 m.

[ A Pozor |

** Nastavite dolZino cevi
od 1,5 mdo 30 m.

Pustite 300 mm
delovnega prostora
pod povrsino stropa.

Servisni pokrov

Pokrov zapornega
ventila

Na mestih, na katerih odvajanje
ni zadostno, postavite zunanjo
enoto na temeljne bloke.

Z nastavljanjem viSine nog
izravnajte enoto.V nasprotnem
lahko pride do iztekanja

ali nabiranja vode.

Zagotovite prostor za
cevi in elektri¢na dela.

Ce obstaja nevarnost padca
enote, uporabite talne vijake
ali Zice. enota: mm
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Napotki za montazo

- Ce stena ali druga ovira zapira pot vstopu ali izpustu zraka na zunanii enoti, upo$tevajte naslednja navodila za montaZo.
» Pri vsakem od naslednjih nainov namestitve mora biti viSina stene na strani izpusta 1200 mm ali man;.

| Stena na eni strani |

Stena na dveh straneh |

Vec kot 350

Ve¢ kot 100

Smer
zraka

1200
ali manj

Ve¢ kot 50

Pogled s strani

| Stena na treh straneh |

W
} Vec kot 100

Vec kot 350

7

Vec kot 50
Pogled od zgoraj

Z

enota: mm

Varnostni ukrepi

kot 100

pri montazi

kot 350 -

Ve¢ kot 50

Pogled od zgoraj

+ Preverite nosilnost in izravnanost namestitvenih temeljev, da enota ne bi povzro€ala vibracij med delovanjem ali hrupa po namestitvi.
+ V skladu s ponazoritvijo temeljev enoto varno pritrdite s pomocjo temeljnih vijakov. (Pripravite 4 komplete temeljnih vijakov, matic

in podlozk M8 ali M10, ki so dostopni v prosti prodaiji.)
» Temeljne vijake je najbolje priviti tako, da ostane 20 mm vijaka nad povrsino temelja.

Nuan S
) 7
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Montaza zunanje enote

1. Montiranje zunanje enote

1) Pri namestitvi zunanje enote glejte "Varnostni ukrepi pri izbiri lokacije" in "Risbe za montazo zunanje enote".

2) Ce je potrebno delo na odvodih, sledite spodnjim postopkom.

2. Priprava odvoda

1) Za drenazo uporabite odto¢ni nastavek.
2) Ce je odvodni priklju¢ek nedostopen zaradi montaznega temelja ali povrSine tal,

morate z dodatnimi podstavki za noge dvigniti zunanjo enoto za najmanj 30 mm.

3) Na hladnih obmogjih ne uporabljajte drenazne cevi za zunanjo enoto.
(V nasprotnem lahko drenazna voda zamrzne, kar bo poslabsalo uginkovitost
ogrevanja.)

B Slovenséina

| [ Odvodni prikljucek

Spodnji okvir

Odtoc¢ni nastavek

Cev (na voljo v prosti prodaji,
notranji premer 16 mm)



Montaza zunanje enote

3.

/\ OPOZORILO

Razsiritev konca cevi

1) Odrezite konec cevi z rezalnikom za cevi.

2) Pobrusite robove, pri ¢emer drzite cev obrnjeno
navzdol, tako da odrezki ne vstopijo v cev.

3) Namestite holandsko matico na cev.

4) Zarobite cev.

5) Preverite, ali je razSiritev pravilno izvedena.

(Rezite natanko pod Uj:[l
pravim kotom.) Odstranite iglice.

Razsirjanje
Nastavite natanko v poloZaj, prikazan spodaj.

i A Orodje za razsirjanje za R410A
W S sklopko
| Vtis| | A 0-0,5 mm

Notranja povrsina

razSiritve mora biti
povsem pravilna in
gladka.

Obicajno orodje za razsirjanje

S sklopko (togo)
1,0-1,5 mm

S krilato matico (imperialno)
1,5-2,0 mm

Preverjanje

Konec cevi mora biti
enakomerno razsirjen
v popoln krog.
Prepricajte se, da je
holandska matica
namescéena.

Na delu z razSiritvijo ne uporabljajte mineralnih olj.

Preprecite vstop mineralnega olja v sistem, sicer se lahko Zivljenjska doba enot zmanjsa.

Nikoli ne uporabljajte cevi, ki so bile uporabljene za prejSnje namestitve. Uporabljajte samo dele, ki so dobavljeni z enoto.
Da bi bila doba uporabnosti te enote R410A zagotovljena, vanjo nikoli ne vstavljajte susila.

Susilni material lahko raztopi in poSkoduje sistem.

Nepopolno robljenje lahko povzro&i uhajanje plina.

4,

/\ POZOR

Cevi za hladivo

Uporabite holandsko matico, pritrjeno na glavno enoto. (Da bi preprecili pokanje holandske matice zaradi staranja.)
Da bi preprecili uhajanje plina, hladilno olje nanesite samo na notranjo povrsino razsiritve. (Uporabite hladilno olje za R410A.)
Za pritegovanje matic uporabite momentni klju¢, da bi preprecili poSkodbe holandskih matic in uhajanje plina.

Poravnajte sredini obeh razsiritev in z roko pritegnite holandski matici 3 ali 4 obrate. Nato ju do konca pritegnite z momentnim
klju¢em.

[Nanos olja] [Pritegovanje]
Nanesite hladilno olje
na notranjo povrsino

razsiritve.

Momentni klju¢

Ne nanasajte hladilnega
olja na zunanjo povrsino.

Holandska matica
Napenjalni klju¢

Cevni spoj

Holandska matica

Ne nanasajte hladilnega olja
na holandsko matico in ne
pritegujte s ¢ezmernim navorom.

Pritezni moment za holandsko matico

Pritezni moment za pokrov ventila

(505-615kgf + cm)

(144-175kgf » cm)

(490-610kgf » cm)

Stran plina Stran tekocine Stran plina Stran tekocCine
1/2 palca 1/4 palca 1/2 palca 1/4 palca
49,5-60,3N * m 14,2-172N *m 48,1-59,7N « m 21,6-27,4N *m

(220-280kgf » cm)

Pritezni moment za pokrov servisnega prikljucka
10,8-14,7N « m (110-150kgf « cm)
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Montaza zunanje enote

5. Odzrac¢evanje in preverjanje pus¢anja plina

/\ OPOZORILO

» Ko je napeljava cevi kon&ana, jih je treba odzragiti in preveriti, ali plin uhaja.

« V krogotok hladiva ne dodajajte nobenih drugih snovi, razen opredeljenega hladiva (R410A).

+ Ce pride do pu$éanja hladiva, prostor nemudoma prezragite, kolikor le lahko.

« Enako kot druga hladiva je treba R410A vedno zbirati, nikoli ga ne smete izpustiti neposredno v okolje.

» Vakuumsko €rpalko uporabljajte izklju¢no za R410A. Uporaba iste vakuumske &rpalke za razli¢na hladiva lahko povzrog€i
poskodbe vakuumske &rpalke ali enote.

+ Ce uporabljate dodatno hladivo, najprej s pomogjo vakuumske &rpalke odzradite cevi

za hladivo in notranjo enoto, nato dodajte hladivo. Manometer Manometer
» Za premikanje rocice zapornega ventila uporabite Sestkotni klju¢ (4 mm). za relativni tiak
* Vse spoje cevi za hladivo je treba zategniti z momentnim klju¢em in dolo¢enim Priklju¢ek

priteznim momentom.

manometra

Visokotlacéni Tekodinski

Pokrovi ventlov| ~ zaporni
Nizkotlacni \ ventil
ventil \u‘e
Polnilne 4

cevi
B Plinski
Q‘ = — zaporni
Vakuumska ¢rpalka Servisni prikljucek ventil

Povezite izstopno stran cevi za polnjenje (ki prihaja iz manometrskega priklju¢ka) na servisni prikljucek zapornega ventila za
plin.

Do konca odprite nizkotla¢ni ventil (Lo) manometrskega priklju¢ka in popolnoma zaprite njegov visokotlaéni ventil (Hi).
(Upravljanje visokotlacnega ventila posledi¢no ni potrebno.)

Opravite vakuumsko iz&rpavanje in pazite, da bo od¢itek relativnega tlaka na manometru —0,1MPa (—76cmHg).*1

4) Zaprite nizkotla¢ni ventil manometrskega priklju¢ka (Lo) in zaustavite vakuumsko ¢rpalko.

(To stanje ohranjajte nekaj minut in se prepri¢ajte, da kazalec relativnega tlaka na manometru ne zaniha nazaj.)*2

5) Odstranite pokrova z zapornega ventila za teko€ino in zapornega ventila za plin.

6) S Sestkotnim klju€em obrnite rocico zapornega ventila za tekoc¢ino 90 stopinj v levo, da bi odprli ventil.

Po 5 sekundah ga zaprite in preverite, ali plin uhaja.
S pomocjo milnice preverite, ali iz razSiritve notranje enote in razsiritve zunanje enote ter rocic ventilov uhaja plin.
Ko zakljuCite preverjanje, obrisite milnico.

7) Odklopite cev za polnjenje s servisnega priklju€ka zapornega ventila za plin in nato do konca odprite zaporna ventila za teko€ino

in plin.
(Rocice ventila ne poskus$ajte zasukati preko zapornega polozaja.)

8) Zategnite pokrova ventilov in pokrova servisnih priklju¢kov za zaporna ventila za teko€ino in plin z momentnim klju¢em

1.

z navedenim priteznim momentom.

Primerjava dolzine cevi in ¢asa delovanja vakuumske Crpalke

Dolzina cevi Do 15 m Vec kot 15 m

¢

as izvajanja Najmanj 10 min. Najmanj 15 min.

2.

B Slovenséina

Ce kazalec manometra relativnega tlaka zaniha nazaj, je v hladivu morda voda ali pa je kateri od cevnih spojev zrahljan.
Preverite vse cevne spoje in po potrebi dodatno pritegnite matice, nato ponovite korake od 2) do 4).



Montaza zunanje enote

6. Dolivanje hladiva

Na nazivni ploS¢€ici stroja preverite, katero vrsto hladiva je treba uporabiti.
Varnostni ukrepi pri dodajanju plina R410A
Za polnjenje uporabite hladivo v tekoci obliki in ga dolijte prek cevi za plin.

Hladivo je me$anica, zato lahko dodajanje v plinskem stanju povzro¢i spremembo sestave hladiva, kar bi onemogocilo normalno

delovanje.

1) Pred dolivanjem preverite, ali je na jeklenko hladiva pritriena sifonska cev. (Na njej bi morala biti oznaka "liquid filling siphon

attached" (pritrjena sifonska cev za tekoce hladivo) ali podobna.)

Polnjenje jeklenke s sifonom Polnjenje drugih jeklenk
Med polnjenjem mora jeklenka

stati pokonci. obrnjena na glavo.

Ker je v notranjosti sifonska cev, ni
potrebe, da bi bila za polnjenje s teko-
¢ino jeklenka obrnjena na glavo.

» Obvezno uporabite orodja za R410A, da se zagotovi tlak in prepreci vstop tujkov.

= = ———— o ————————— ———
|

Pomembne informacije o uporabljenem hladivu

11zdelek vsebuje fluorirane toplogredne pline, vklju¢ene Izpolnjeno nalepko morate nalepiti v blizino

Iv Kjotski protokol.Plinov ne izpu$&ajte v ozradje. polnilnega prikljucka izdelka (npr. na
| notranjo stran pokrova zapornega ventila).
1Vrsta hladiva: R410A

:GWP“) vrednost: 1975 (1) GWP = potencial globalnega segrevanja

|!L!J_| Contains fluorinated greenhouse gases covered | 4

by the Kyoto Protocol
:Z neizbrisljivim pisalom vnesite

RIIOA o= kg|
| B tovarniska polnitev hladiva v izdelku,

0l : . @= kg
| B @ dodatna koli¢ina hladiva, dotoéena na mestu uporabe in @
B ®+@ skupna polnitev hladiva

:na nalepko s podatki o polnitvi hladiva, prilozeno izdelku. i

OPOMBA

Med polnjenjem mora biti jeklenka

1 tovarni$ka polnitev hladiva
v izdelku:
glejte nazivno plos¢ico enote

2 dodatna koli¢ina hladiva
doto¢eno na mestu uporabe

4 vsebuije fluorirane toplogredne
pline, vkljucene v Kjotski
protokol

5 zunanja enota

6 jeklenka za hladivo in manometer

|
|
|
|
|
|
|
|
3 skupna polnitev hladiva ]
|
|
|
|
|
|
za polnjenje :

V skladu z nacionalno uvedbo predpisov EU je za nekatere fluorirane toplogredne pline morda potrebno priskrbeti ustrezne nalepke
za enoto v uradnem jeziku drzave. V ta namen je enoti priloZzena dodatna vecjezi¢na nalepka o fluoriranih toplogrednih plinih.

Navodila za lepljenje so prikazana na hrbtni strani nalepke.

7.

Priprava in namestitev cevi za hladivo

7-1 Varnostni ukrepi pri delu s cevjo
1) Za&citite odprti konec cevi pred prahom in vlago.

2) Upogibanje cevi naj bo kar se da previdno. Za upogibanje uporabite
orodje za krivljenje.

7-2 Izbira bakrenih in toplotno-izolativnih materialov

Ce pokrov za razsiritev ni
na voljo, pokrijte odprtino
razsiritve s trakom,

da bi preprecili vdor
umazanije ali vode.

Kadar uporabljate bakrene cevi in spojne elemente iz proste prodaje,
pazite na naslednje:
1) Izolativni material: polietilenska pena
Hitrost prenosa toplote: od 0,041 do 0,052W/mK (od 0,035 do 0,045kcal/(mh «°C))
Povrsina cevi za hladivo se segreje najve¢ do temperature 110°C.
Izberite toplotno-izolativhe materiale, ki prenesejo to temperaturo.
2) Obvezno izolirajte teko€inske in plinske cevi, pri tem zagotovite mere izolacije
v skladu s podatki spodaj.

Plinska cev

Vodnik za povezavo med enotama

Plinska stran

Tekocinska stran

Toplotna izolacija

Toplotna izolacija

plinske cevi tekoCinske cevi
Zun. premer Zun. premer Not. premer Not. premer
12,7 mm 6,4 mm 14-16 mm 8-10 mm

Najmanjsi polmer pri upogibanju
40 mm ali ve€ | 30 mm ali vec

Debelina najmanj 10 mm

Debelina 0,8 mm (C1220T-0O)

3) Uporabite lo€eno toplotno izolacijo za cevi za plinasto in cevi za teko¢e hladivo.

Tekoginska cev

Izolacija
plinske
cevi

|zolacija
tekoCinske
cevi

Zakljuéni trak  Odvodna cev
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IzCrpavanje (pump down)

Zaradi varstva okolja pazite, da boste pred premescanjem ali odstranjevanjem enote opravili izérpavanje.
1) Odstranite pokrov z zapornega ventila za tekocino in zapornega ventila za plin.

2) Zazenite prisilno hlajenje. \Elgs}kotni
lju¢

3) Po 5 do 10 minutah zaprite zaporni ventil za tekocino s Sestkotnim klju¢em.

4) Po 2 do 3 minutah zaprite plinski zaporni ventil in zaustavite prisilno hlajenje. Zapiranje

Prisilno hlajenje

B Uporaba stikala za VKLOP/IZKLOP notranje enote Zapomi ventil O\ XK
Pritisnite in drzZite stikalo za VKLOP/IZKLOP notranje enote najmanj 5 sekund. za tekodino @
(Postopek se zazene.) f:‘;ﬁ;"‘ ventil —y X Pokrov ventila
* Prisilno hlajenje se bo samodejno ustavilo po 15 minutah. Servisni prikljucek -

Ce Zelite ustaviti delovanje, pritisnite stikalo za VKLOP/IZKLOP notranje enote.
B Uporaba daljinskega upravljalnika notranje enote
1) Pritisnite gumb "MODE" in izberite nacin hlajenja.
2) Pritisnite gumb za "VKLOP/IZKLOP", da vklopite sistem.
3) Socasno pritisnite gumba "TEMP" in "MODE".
4) Dvakrat pritisnite gumb "MODE". (Prikaze se 7~ in enota preide v prisilno hlajenje.)
* Prisilno hlajenje se bo samodejno ustavilo po priblizno 30 minutah.
Ce Zelite ustaviti delovanje, pritisnite gumb za "VKLOP/IZKLOP".
B Uporaba stikala zunanje enote za prisilno
hlajenje ®
Prisilno hlajenje se lahko zazene, ¢e po

~

. . N . Stikalo (SW1)za
vklopu napajanja v roku priblizno 3 minut THTHT prisilno hlajenje
pritisnete stikalo zunanje enote za prisilno @ &
hlajenje. A /\‘

* ZizvijaCem pritisnite " 7 " (SW1). <::| Pritisnite
(Postopek se zazene.)
* Prisilno hlajenje se bo samodejno n

ustavilo po priblizno 15 minutah.
Ce Zelite ustaviti delovanje, pritisnite
stikalo (SW1).

/
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Varcevanje z elektricho energijo
v pripravljenosti

Funkcija varéevanja z elektriéno energijo v pripravljenosti izklopi napajanje zunanje enote in preklopi notranjo
enoto v nacin varéevanja z elektriéno energijo v pripravljenosti, s ¢imer se zmanjSa poraba elektri¢ne energije
klimatske naprave.

Funkcija varéevanja z elektri€éno energijo v pripravljenosti deluje pri naslednjih notranjih enotah.

| FTXS50K2V1B + FVXG50K2V1B + FTXG50LV1BW + FTXG50LV1BS
/\ POZOR

* Funkcije varéevanja z elektri€no energijo v pripravljenosti ni mogoce uporabiti pri modelih, ki tukaj niso navedeni.

B Postopek vklopa funkcije varéevanja z elektri€no energijo
v pripravljenosti
1) Preverite, ali je glavno napajanje izklopljeno. Ce $e ni izklopljeno,
ga izklopite.
2) Odstranite pokrov zapornega ventila. ®
3) Odklopite selektivni prikljucek za varéevanje z elektricno energijo

v pripravljenosti. . 0
4) Vklopite glavno napajanje. 2
Izklop funkcije var€evanja Vklop funkcije varéevanja
z elektri¢no energijo v z elektricno energijo v
pripravljenosti pripravljenosti

Funkcija var€evanja z elektri¢no energijo v pripravljenosti
je tovarnisko izklopljena.

/\ POZOR

« Pred prikljucitvijo ali odklopom selektivnega prikljucka za var€evanje z elektri€no energijo v pripravljenosti se prepri€ajte, da je
napajanje izklopljeno.

« Selektivni prikljucek za varéevanje z elektrino energijo v pripravljenosti je potreben, ¢e se prikljuci notranja enota, ki zgoraj ni
navedena.
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Nastavitev obrata
(hlajenje pri nizki zunanji temperaturi)

Funkcija je zasnovana za obrate, kot so prostori za opremo in ra¢unalnike. Nikoli je ne smete uporabljati
v stanovanjih ali pisarnah, v katerih so prisotni ljudje.

B Ce odstranite mostidek 6 (J6) na plo&gici tiskanega vezja, se bo obmogje delovanja razsirilo navzdol do —15°C. Delovanje
bo zaustavilo, ¢e pade zunanja temperatura pod —18°C, in znova zagnalo, ko se temperatura znova poveca.
1) Odvijte 3 stranske vijake in odstranite zgornjo ploS€o zunanje enote.
2) Odstranite pokrov za za$¢ito pred kapljanjem.
3) Odstranite mosti¢ek (J6) na tiskanem vezju v notranjosti.

1) Odstranite T Zgornja plosca

3 vijake.

Pokrov za zaséito -
pred kapljanjem m/ 2) Odstranite pokrov za

! 1 ! | zascito pred kapljanjem.
| E— o

Tiskano vezje

se

/\ POZOR

+ Ce je zunanja enota name&&ena na mestu, na katerem je izmenjevalnik toplote v enoti neposredno izpostavljen vetru,
montirajte vetrobran.

* Notranja enota lahko ob&asno povzro€a Sume zaradi vklopa in izklopa zunanjega ventilatorja pri uporabi nastavitev obrata.

« V prostorih, v katerih se bodo uporabljale nastavitve obrata, ne names¢ajte vlazilnikov ali drugih predmetov, ki bi lahko
povecali vlaznost.
Vlazilnik lahko povzroci orositev z izhodnega ventilatorja notranje enote.

B Slovenséina

11



Ozicenje
/\ OPOZORILO

» Ne uporabljajte sestavljenih zic, pramenastih vodnikov, podaljSevalnih kablov ali zvezdnih povezav, ker lahko povzrocijo
pregrevanje, elektri¢ni udar ali pozar.

« V izdelek ne namescajte lokalno kupljenih elektri¢nih delov. (Ne razpeljujte napajanja za odvodno €érpalko itd. s priklju€nega
bloka.) S tem bi lahko povzrogili elektriéni udar ali pozar.

» Obvezno namestite detektor uhajanja toka v zemljo. (Podpira naj visje harmonike.)
(Enota uporablja inverter, kar pomeni, da morate uporabiti detektor uhajanja toka v zemljo, ki podpira harmonike, da se
prepreci okvara samega detektorja uhajanja toka v zemljo.)

» Uporabite odklopnik, ki odklopi vse pole, z razdaljo med kontakti najmanj 3 mm.

» Ne odklopite napajalnega kabla notranje enote. S tem bi lahko povzrogili elektri¢ni udar ali pozar.

« Oprema je skladna z EN/IEC 61000-3-12(1)
+ Dokler niso dela v celoti kon€ana, ne vklapljajte varnostnega odklopnika.

1) Odstranite izolacijo z vodnika (20 mm). Ersto pritrdite vodnike
. o S0 priralte vod .
2) Prikljugite vodnik za povezavo notranje in S priduenim K. Zunanja
. - . wix s . enota
zunanje enote tako, da se bodo tevilke e O\ G e
prikljuékov ujemale. Trdno privijte priklju¢ne HO5RN \IT, 117 3522,55 mm? ali ve&
vijake. Priporo¢amo, da za pritegovanije vijakov o

uporabite ploski izvija€. :
oo H zemijostieni |- Napajanje
20 A odklopnik ™ 50 Hz, 220-240 V

Cvrsto pritrdite vodnike

s priklju€nimi vijaki. — Ozemljitev

Servisni pokrov

Priklju¢ni blok \>

PR @ 3 @Vza napajanje

Vodnike napeljite
tako, da se lahko
servisni pokrov in
pokrov zapornega

0
. LH (i
ventila trdno ] X I
zapreta.
E ( } Vijak

Pri priklju¢evanju kablov na prikljuéni blok za napajanje upostevajte spodaj navedene informacije.
Pri napeljavi napajalnih kablov upostevajte varnostne ukrepe.

/\ POZOR

» Kadar na prikljuéno plosco prikljuujete enozilne povezovalne
vodnike, jih pri priklju€evanju obvezno ovijte.
TezZave pri izdelavi lahko povzrocijo segrevanje in pozare.

Preve¢ sneta izolacija
lahko povzroci elektricni
udar ali uhajanje.

Snemite izolacijo
vodnika do te tocke.

X Napacno O Pravilno X Napacno
Odstranitev izolacije vodnika na prikljuénem bloku

—
Pramenasti vodnik

+ Ce morate uporabiti pramenaste vodnike, za prikljugitev na
prikljuéno plosgo obv<—::zr.10vuporab|te qkrogll obropljenl prlkl!ucek. Okrogli obrobljeni
Okrogle obrobljene priklju¢ke namestite na vodnike do izoliranega prikljucek
delain jih pritrdite.

3) Povlecite vodnik in se prepriajte, da se ne odklopi. Nato pritrdite vodnik z zadrZevalnim vijakom za vodnik.

M Evropski/mednarodni tehni¢ni standardi, ki predpisujejo omejitve za harmoni¢ne tokove, katere povzro¢a oprema, povezana v javna
nizkonapetostna omrezja, z vhodnim tokom >16 A in <75 A na fazo.
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Ozicenje

Vezalna shema

T : Prikljuéni trak = N N = 1 Zunanje oZi¢enje
: Konektor —-—)— . Relejski kontakt
- :  Povezava O : Prikljuéek
BLK . Crna ORG . Oranzna
BLU :  Modra RED :  Rdeca
BRN :  Rjava WHT : Bela
GRN 1 Zelena YLW : Rumena
Belezke . Za zahteve glede napajanja enote glejte nazivno plos¢ico.
TO INDOOR UNIT Proti notranji enoti
POWER SUPPLY Napajanje
IN CASE OF COOLING ONLY TYPE Pri enoti, ki podpira samo hlajenje
OUTDOOR Zunanja
CONDENSER Kondenzator
DISCHARGE Odvod
Preglednica delov v vezalni shemi
C7,C8..ccoveeeeeeeee, Kondenzator PCB1,PCB2........... Tiskano vezje
DB1,DB3................ Diodni mosti¢ek S$10,S11,512,S20,
FU1,FU2,FU3 ........ Varovalka $40,570,580,S90,
FU4 ..o Varovalka na mestu montaze HL3,HN3 XT1A....... Konektor
IPM e Pametni napajalni modul Termistor
Lo Faza Prenapetostni odvodnik
L803,L804............. Dusilka - Varistor
MIC .o Motor kompresorja Prikljucni trak
MAE. Motor ventilatorja Tuljava elektronskega ekspanzijskega ventila
MRCW,MRM10. ..Obracalni elektromagnetni ventil
MRM20,MR30........ Magnetni rele ProtiSumni filter (feritno jedro)
N e, Nevtralni vodnik Ozemljitvena zascita
QL. Preobremenitvena za$¢ita Ozemljitev
Q1D e Detektor uhajanja toka v zemljo
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Preizkusno delovanje in preverjanje

1. Preizkusno delovanje in preverjanje

1-1 Izmerite napajalno napetost in se prepricajte, da je v opredeljenem obmocju.

1-2 Preizkusno delovanje je treba izvesti v nacinu hlajenja ali nacinu ogrevanja.

B Pri toplotni ¢rpalki

* V nacinu ogrevanja izberite najnizjo programirljivo temperaturo; v nacinu ogrevanja izberite najvisjo programirljivo

temperaturo.

1) Preizkusno delovanje se lahko onemogoci v obeh nacinih, odvisno od temperature prostora.
2) Ko se preizkusno delovanje zakljugi, nastavite obiajno raven temperature (od 26°C do 28°C v nacinu hlajenja, od 20°C

do 24°C v nacinu ogrevanja).

3) Zaradi zas¢ite sistem onemogoci postopek ponovnega zagona za 3 minute po vklopu.

1-3 Testno delovanje opravite v skladu s priro¢nikom za delovanje, da bi zagotovili, da vse funkcije in deli

pravilno delujejo, na primer pomikanje rez za prezraCevanje.

« Klimatska naprava potrebuje v naginu pripravljenosti malo elektri¢ne energije. Ce se sistem po montaZi nekaj

¢asa ne bo uporabljal, izklopite odklopnik, da bi preprecili nepotrebno porabo elektriCne energije.

+ Ce se odklopnik sproZi in izklopi napajanje klimatske naprave, se bo sistem, ko se odklopnik znova odpre,

povrnil v prvotni nacin delovanja.

2. Posamezna preverjanja

Posamezna preverjanja

Simptom

Preverjanje

Notranja in zunanja enota sta pravilno names¢eni na trdno podlago.

Padec, tresenje, hrup

Plinasto hladivo ne pusca.

Nepopolna funkcija hlajenja/
ogrevanja

Plinske in tekoCinske cevi za hladivo in podaljSek odvodne cevi iz prostora
so toplotno izolirani.

Pus&anje vode

Odvodni vod je pravilno namescen.

Puscanje vode

Sistem je pravilno ozemljen.

Elektricno puscanje

Za kabelske povezave med enotami so uporabljeni predpisani kabli.

Nedelovanije ali poSkodbe
zaradi ozganin

Pretok zraka na vstopu ali izstopu zraka notranje ali zunanje enote
je neoviran.
Zaporni ventili so odprti.

Nepopolna funkcija hlajenja/
ogrevanja

Notranja enota pravilno sprejema ukaze daljinskega upravljalnika.

Nedelovanje
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