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Bezpecnostni opatreni

+ Zde popsana bezpeénostni opatfeni jsou oznadena napisy VYSTRAHA a VAROVANI. Oba napisy upozorfiuji na
dalezité informace, které se tykaji bezpecnosti. V§echna takova opatreni je tfeba dodrzovat za v§ech okolnosti.
+ Vyznam informaci VYSTRAHA a VAROVANI

A VYSTRAHA ........... Nedodrzeni téchto pokynil muze zapfi€init zranéni osob nebo smrt.

AVAROVANi ............ Nedodrzeni téchto pokynii miize zplsobit $kody na majetku nebo zranéni osob, které muize
v zavislosti na podminkach byt i velmi vazné.
* Bezpec€nostni znacky uvedené v tomto navodu maji nasledujici vyznamy:

0 Vzdy se Fidte t€mito pokyny. QZkontrolujte, zda je jednotka fadné uzemnéna. ® Nikdy se nepokousejte.

* Po dokonceni instalace provedte provozni zkousku pro kontrolu chyb a dle navodu k obsluze zakaznikovi vysvétlete,
jak klimatizaci ovladat a jak se o ni starat.
+ Originalni navod je v angli¢tiné. Ostatni jazyky jsou pfekladem originalniho navodu.

» Pozadejte svého prodejce nebo kvalifikované pracovniky, aby provedli instalaéni prace.
Nikdy se nepokous$ejte klimatiza¢ni jednotku sami instalovat. Nespravna instalace mize mit za nasledek Unik vody, Uraz elektrickym proudem
nebo pozar.

* Instalujte klimatizani jednotku v souladu s pokyny uvedenymi v tomto navodu k instalaci.
Nespravna instalace muze mit za nasledek Unik vody, Uraz elektrickym proudem nebo pozar.

* Pro instalaéni prace pouzivejte pouze stanovené pfislusenstvi a soucasti.
Pokud nepouzijete uvedené ¢asti, muze to vést k padu jednotky, uniku vody, Urazu elektrickym proudem nebo pozaru.

+ Klimatizaéni jednotku nainstalujte na dostate&né silné zaklady, které unesou jeji hmotnost.
Nedostate¢né pevné ulozeni muze vést k padu zafizeni a zpUsobit zranéni.

 Elektrické prace musi byt provadény v souladu s pfisluSnymi mistnimi a narodnimi pfedpisy a pokyny v tomto
navodu k instalaci. Pouzijte vyhradné samostatny napajeci obvod.
Nedostatek kapacity napajeciho obvodu a nespravné provedeni mize mit za nasledek Uraz elektrickym proudem nebo poZzar.

» Pouzijte kabel s dostate¢nou délkou.
Nepouzivejte propojené vodi¢e nebo prodluzovaci kabel. Mize dojit k pfehfati, zasahu elektrickym proudem nebo pozaru.

« Ujistéte se, Ze je veSkeré elektrické zapojeni zabezpecéeno, jsou pouZity stanovené vodice a pfipojky ¢i vodice
nejsou vystaveny namaze.
Nespravné pfipojeni nebo zajisténi vodici muze mit za nasledek abnormalni nahromadéni tepla nebo pozar.

« P¥i pfipojovani napajeni a vedeni mezi vnitfni a venkovni jednotkou vedte vodiCe tak, aby bylo mozné dobfe
uzavfit kryt Fidici jednotky.

Nespravné umisténi krytu Fidici jednotky muze zplsobit Uraz elektrickym proudem, pozar, nebo prehfati svorek.

+ Pokud bé&hem instalace dojde k uniku chladiva, ihned provedte odvétrani mistnosti. 0
PFi styku chladiva s ohném muze vznikat jedovaty plyn.

» Po dokonceni instalace zkontrolujte, zda nedochazi k uniku plynného chladiva. 0
Pokud plynné chladivo unika do mistnosti a pfijde do styku se zdrojem ohné, napfiklad ohfivaéem s ventilatorem, troubou nebo

vafi¢em, mohou vznikat jedovaté plyny.

+ Pfi instalaci nebo pfemistovani klimatizaéniho zafizeni zajistéte odvzdudnéni chladivového okruhu tak,
aby neobsahoval zadny vzduch a pouzivejte pouze stanovené chladivo (R410A).
PFitomnost vzduchu nebo jinych cizich latek v chladivovém okruhu zpusobuje abnormaini vzrust tlaku, coz mlze vést k poskozeni zafizeni
a dokonce zranéni.

+ Bé&hem instalace bezpeéné pfipojte potrubi chladiva pfedtim, neZ spustite kompresor.
Jestlize potrubi chladiva neni pfipojeno a uzaviraci ventil je otevien pfi spusténém kompresoru, dojde k nasati vzduchu, coz zpUsobi
abnormalni tlak v chladivovém cyklu. Mize dojit k poSkozeni zafizeni a dokonce k Urazu.

» Béhem rezimu odCerpavani zastavte kompresor pfedtim, nez budete demontovat potrubi chladiva.
Pokud je b&éhem od&erpavani kompresor stale v provozu a uzaviraci ventil otevfeny, bude vzduch nasavan dovnitf, kdyz bude potrubi chladiva
demontovano, coz zplsobi abnormalni tlak béhem chladiciho cyklu a maze vést k poSkozeni zafizeni a dokonce urazu.

» Klimatiza¢ni jednotku nezapomente uzemnit. g
Jednotku je zakazano uzemrovat k potrubi, hromosvodu ¢&i telefonnimu vedeni. Nespravné uzemnéni mize zpUsobit uraz
elektrickym proudem.

* Nezapomerite nainstalovat jisti€ proti zemnimu spojeni.
Nebude-li jisti€ instalovan, hrozi riziko Urazu elektrickym proudem nebo pozaru.

WCesky 1



/\ VAROVANI

+ Neinstalujte klimatizaci na mista, kde maze dojit k Uniku hoflavych plynd. ®
V ptipadé uniku plynu mize tento po nahromadéni v blizkosti klimatizace zapf¥icinit poSkozeni zafizeni.

+ Postupujte dle pokynu v tomto instalaénim navodu a nainstalujte vypoustéci potrubi, aby se zajistilo patficny
odvod kondenzatu a zaizolujte potrubi, aby se zabranilo kondenzaci.
Nespravné instalované vypoustéci potrubi mize zpUsobit Unik vody v interiéru a $kody na majetku.

+ Utahnéte pfevle¢nou matici podle pfedepsané metody pomoci momentového klice.
Pokud je pfevle¢na matice pfili§ utazena, mize po del§i dobé pouziti prasknout a zpusobit tnik chladiva.

+ Vzdy realizujte odpovidajici opatfeni tak, aby se venkovni jednotka nemohla stat ukrytem malych zvifat.
Mala zvifata mohou svym dotykem s elektrickymi astmi zpusobit poruchu, kouf nebo pozar. Poucte prosim zakaznika o nutnosti udrzovani
Cistoty v okoli jednotky.

+ Teplota okruhu chladiva bude vysoka. Vedte prosim propojovaci vodi¢ mezi jednotkami mimo médéné trubky,
které nejsou tepelné izolovany.

 Tento spotfebic je uréen k pouziti odborniky nebo Skolenymi uzivateli v obchodech, v lehkém primyslu a na
farmach, nebo pro komerc¢ni a domaci pouziti uréenymi osobami.

+ Hladina akustického tlaku je nizsi nez 70 dB(A).

Prislusenstvi

PFisluSenstvi dodavané s venkovni jednotkou:

(A) Instalaéni navod 1
_ (B) Vypoustéci pfipojka (modely s tepelnym
(C) Stitek pro oznaceni napiné chladiva Cerpadlem)
(L 5y e Kyore prevacal - ouse gases covered 1
RIOA] o[ o 1 %

@=[ | Nachéazi se ve spodni 8asti baleni skFing.

N

(D) Vicejazyc¢ny stitek pro oznaceni fluorovanych
sklenikovych plynt

2 mCesky



Bezpecnostni opatreni pro vyber mista
instalace

1) Zvolte dostate¢né pevné misto, které unese hmotnost a vydrzi vibrace jednotky a na kterém nebude hluk provozu zesilovan.
2) Zvolte misto, na kterém horky vzduch vypoustény z jednotky nebo hluk provozu jednotky nebude obtézovat sousedy uzivatele.
3) Vyhnéte se mistim blizko loZnice a podobnych mistnosti, aby hluk provozu jednotky nezplsoboval Zadné potize.

4) Musi byt zajistén dostatecny prostor pro pfenos jednotky jak na misto, tak z mista jeji instalace.

5) Musi byt zajistén dostatecny prostor pro priichod vzduchu bez prekazek u vstupu a vystupu vzduchu.

6) Misto instalace musi byt bez moznosti Uniku hoflavych plynl z blizkého okoli.

7) Instalujte jednotky, napajeci kabely a propojovaci vodi¢e mezi jednotkami minimalné 3 metry od televiznich a rozhlasovych
pfijimacy. Splnénim tohoto poZadavku zabranite ruseni obrazu a zvuku téchto pfijimadil. (Sum muze byt slySet i kdyZ je umisténa
ve vétsi vzdalenosti nez 3 metry, a to v zavislosti na podminkach radiovych vin.)

8) V pobreznich oblastech nebo na jinych mistech se slanou atmosférou siranového plynu maze Zivotnost klimatiza¢ni jednotky
zkracovat koroze.

9) Protoze se z venkovni jednotky odvadi kondenzat, neumistujte pod jednotku zadné pfedméty, které vyzaduji uloZeni v suchu.

POZNAMKA
Jednotky nesmi byt instalovany zavé$enim ze stropu nebo ukladanim na sebe.

/\ VAROVANI

PFi provozovani klimatizacniho zafizeni pfi nizké teploté okoli

postupujte dle pokyna uvedenych nize.

+ Aby se zabranilo vystaveni jednotky vétru, nainstalujte venkovni
jednotku stranou sani smérem ke sténé.

* Nikdy neinstalujte venkovni jednotku na misto, kde strana

e Postavte velkou stfiSku.
e Postavte podezdivku.

sani muze byt pfimo vystavena vétru. Nainstalujte jednotku dostatecné
« Aby se zabranilo vystaveni jednotky vétru, doporuduje se — vysoko od zemé, aby nebyla
, , , T Q9 zasypana snéhem.
namontovat ochranny plech na stranu vystupu vzduchu venkovni <
jednotky.

* V oblastech se silnym snéZenim zvolte takové misto instalace,
kde snih nijak neovlivni provoz jednotky.

WCesky 3



Vykresy instalace venkovni jednotky

Max. povolena délka potrubi 20m
=| Min. povolenéa délka potrubi 1,5m
— - Ovirte izolovanou trubku
Max. povolena vyska potrubi 15m ochrannou paskou odspoda
*| Dodatec¢na napli chladiva nahoru.
nutna pro potrubi chladiva 20 g/m

presahuijici délku 10 m.

Plynové potrubi Vnéj. prdm. 9,5 mm

Kapalinové potrubi Vnéj. prim. 6,4 mm

* Zajistéte, aby bylo pfidano spravné mnozstvi chladiva k doplnéni.

Nedodrzeni tohoto pokynu muze mit za nasledek snizeni vykonu.
** Doporucena nejkratsi délka potrubi je 1,5 m, aby se neprenasel

hluk z venkovni jednotky a vibrace.
(V zavislosti na tom, jak je jednotka nainstalovana a na prostredi,
ve kterém je pouzita, miize dochazet k mechanickému hluku
a vibracim.) Pfi zapojovani vnitni jednotky FVXS nesmi byt
nejkrat$i potrubi krat$i nez cca 2,5 m.

| /A\ VAROVANI |

**Nastavte délku potrubi I
od 1,5 mdo 20 m.

Ponechte 300 mm
volného prostoru
pod povrchem stropu.

Ponechte prostor pro vedeni
potrubi a elektrickou instalaci.

LLTTTTTUTTTTTTTUUUTTTTTTTUTTTT]

en
=@
Na mistech s nedostatecnym )
odvodnénim umistéte venkovni
jednotku na blokové zakladny.
Upravte vysku patky jednotky,
dokud neni jednotka vyrovnana. S &P —— Kryt uzaviraciho ventilu —
V opaéném pfipadé muze dojit $F 7 = Od L
k Gnik dy. L Q stranéni krytu
dniku vody §‘\ uzaviraciho ventilu
QO « Odstrarite Sroub

na krytu uzaviraciho ventilu.
« Posurite kryt dolu
a odstrarite jej.

B Pfipevnéni krytu
uzaviraciho ventilu

« VloZte horni ¢ast
krytu uzaviraciho ventilu

Pokud existuje nebezpeci padu jednotky, do venkovni jednotky k instalaci.

pouzijte Srouby nebo draty. « Utahnéte Srouby.

jednotka: mm
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Pokyny k instalaci

» Tam, kde je sténa nebo jina pfekazka v cesté vstupu nebo vystupu vzduchu venkovni jednotky, postupujte podle nize uvedenych
instalacnich pokynd.
» Pro vSechny nasledujici instalacni vzory musi byt vyska stény na vystupni strané 1200 mm nebo méné.

Sténa na jedné strané | | Sténa na dvou stranach |

Vice nez 50 Vice nez 100

|

1200
nebo
méné

1

Y
. v
: Vice nez 150 ﬁ
Vice

‘

Smeér
vzduchu

7
Vice nez 50 Vice nez 50

Bo¢ni pohled Pohled shora

| Sténa na tfech stranach |

I Vice nez 150

Vice nez 300
Vice nez 50

2

7
Pohled shora jednotky: mm

Bezpecnostni opatreni pri instalaci

+ Zkontrolujte pevnost a vyrovnanost podlahy pro instalaci, aby jednotka po instalaci nezptsobovala pfi provozu vibrace nebo hluk.

» Dle nakresu zakladll dobfe jednotku upevnéte pomoci zakladovych Sroub(. (Pfipravte 4 sady na trhu dostupnych zakladovych
Sroubu, matic a podlozek M8 nebo M10.)

* Nejlepsi je zasroubovat zakladové Srouby, dokud jejich konce nejsou 20 mm nad povrchem zaklada.

Nuiim S
7

Instalace venkovni jednotky

1. Instalace venkovni jednotky

1) P¥i instalaci venkovni jednotky se fidte pokyny v ¢asti "Bezpecnostni opatfeni pro vybér mista instalace" a "Vykresy instalace
venkovni jednotky."
2) Jestlize je nutné zajistit odtokové potrubi, postupujte dle nize uvedenych pokyna.

2. Odvod vody
- Vypoustéci pfipojka
1) Pro vypudtdni pouzijte vypoustéci pripojku. ﬂ

2) Pokud vypoustéci pfipojku zakryva montazni zakladna nebo podlaha, umistéte o "
dal$i podstavce patek o vysce alespoii 30 mm pod patky venkovni jednotky. Spodni ram S
3) V chladnych oblastech nepouzivejte u venkovni jednotky vypoustéci hadici. )
(Mohlo by dojit k zamrznuti vody a omezeni topného vykonu jednotky.) Vypoustéci pripojka
Hadice (v bézném prodeji,
vnitfni prdm. 16 mm)
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Instalace venkovni jednotky

3.

AN

VYSTRAHA

Rozsifovani koncu trubek

1) Ufezte konec trubky pomoci fezaku trubek.

2) Odstrante otfepy s ufezanym koncem sméfujicim
doll, aby se piliny a tfisky nemohly dostat do
trubky.

3) Umistéte na trubku prevle¢nou matici.

4) Provedte rozsifeni trubky.

5) Zkontrolujte, Ze je rozs$iteni trubky spravné
provedeno.

(Rez provedte

presné kolmo.) Odstrarite otfepy.

Rozsifovani
Presné dodrzte niZe znazornény rozmeér.
¥A k'\éi?ﬁjrﬁégféifg‘fﬁk Standardni néstroj pro rozsifovani koncd trubek
\ 7 Spojkovy typ Spojkovy typ (pevny typ)| Typ s kfidlovou matici (britsky typ)
| Lisovani| | A 0-0,5 mm 1,0-1,5 mm 1,5-2,0 mm
Kontrola

Vnitfni povrch rozsifeni
musi byt bez prasklin.

Konec trubky musi byt
rovnomérné rozsiren
v pfesném kruhu.

Zkontrolujte usazeni
prevleéné matice.

Na rozSifenou ¢ast nepouzivejte mineralni olej.

Zabrante vniknuti mineralniho oleje do systému. Snizila by se Zivotnost jednotek.
Nikdy nepouzivejte potrubi, které bylo jiz pouzito pro pfedchozi instalace. Pouzivejte pouze dily dodané s jednotkou.
Kvuli garanci Zivotnosti nikdy k této jednotce R410A neinstalujte suSicku.
Vysous$eci material mize rozpoustét a poSkozovat systém.

Nedokonalé rozsifeni koncll trubek muze mit za nasledek unik plynného chladiva.

4,

/\ VAROVANI

Chladivové potrubi

PouzZijte pfevle¢nou matici upevnénou k hlavni jednotce. (Aby se zabranilo prasknuti matice starnutim.)
Aby se zabranilo uniku plynu, naneste chladivovy olej pouze na vnitini povrch rozsifeni. (Pouziveijte chladivovy olej pro R410A.)
Pfi utahovani prevle¢nych matic pouzijte momentové klic¢e, aby se zabranilo poskozeni matic a Gnikim plynu.

Vyrovnejte stfedy obou rozsifeni (kuzelek) a utahnéte matice rukou o 3 nebo 4 otoc¢ky. Poté je pevné dotahnéte

momentovymi klici.
[Utahnout]

Momentovy kli¢

[Nanést olej]

Naneste chladivovy

Nenanésejte chladivovy
olej na vnéjsi povrch.

olej na vnitini povrch
prevlecné matice.

Maticovy kli¢

Sroubeni trubky

Prevlecna matice

Prevle¢na matice

Nenanasejte chladivovy olej
na prevlec¢nou matici, aby nedoslo
k utazeni nadmérnou silou.

Utahovaci moment prevle¢né matice

Utahovaci moment krytu ventilu

Plynova strana Kapalinova strana

Plynova strana Kapalinova strana

3/8 palce 1/4 coulu

3/8 palce 1/4 coulu

32,7-39,9N+m
(333—407 kgf » cm)

14,2-172Ne*m
(144—175 kgf » cm)

21,6-274Ne*m
(220-280 kgf * cm)

21,6-27,4Nem
(220-280 kgf * cm)

Utahovaci moment krytu servisni pfipojky
10,8—-14,7 N » m (110-150 kgf * cm)

mCesky



Instalace venkovni jednotky

4-1 Upozornéni pfi manipulaci s potrubim

1) Chrarite otevieny konec potrubi pfed prachem a vihkosti.
2) Veskeré ohyby potrubi musi byt co mozna nejmirnéjsi.

Pro ohybani pouZivejte ohybacku trubek.

4-2 Volba médi a tepelné izolace
KdyZ pouzivate komeréni médéné potrubi a armatury, dodrzujte

nasledujici pokyny:

1) Izolaéni material: Polyetylénova péna

Sténa
Nezapomerite umistit
uzavienou matici (zaslepku).

Pokud neni k dispozici
uzaviena matice, zakryjte
otvor hrdla paskou, aby
nedoslo k vniknuti
nedistoty nebo vody.

Ea

Intenzita prestupu tepla: 0,041 az 0,052 W/mK (0,035 az 0,045 kcal/mh°C)

Povrch chladivového potrubi dosahuje teploty az 110 °C.
Zvolte takové materialy tepelné izolace, které vydrzi tuto teplotu.

2) Provedte izolaci jak plynového, tak kapalinového potrubi a zajistéte rozméry

izolace uvedené nize.

. . Tepelna izolace Tepelna izolace
. Kapalinova . . .
Plynova strana plynového kapalinového
strana . .
potrubi potrubi
Vnéj. pram. Vnéj. pram. Vnitf. prim. Vnitf. prim.
9,5 mm 6,4 mm 12-15 mm 8-10 mm

Minimalni polomér ohybu

Tloustka min. 10 mm

30 mm nebo vice

Tloustka 0,8 mm (C1220T-O)

3) Pouzijte samostatnou tepelnou izolaci pro potrubi plynného a kapalného chladiva.

mCesky

Propojovaci vodi¢e mezi jednotkami

Kapalinové

Plynové potrubi potrubi

Izolace
kapalinového
potrubi

Izolace
plynového
potrubi

Ochranna paska Odtokova hadice



Instalace venkovni jednotky
5.

/\ VYSTRAHA

Odsati vzduchu pomoci podtlakového ¢erpadla a kontrola uniku plynu

Do chladiciho cyklu nepfidavejte zadné jiné chladivo, nez pfedepsané chladivo (R410A).

Kdyz dojde k uniku plynného chladiva, vyvétrejte mistnost co mozna nejdfive a co mozna nejdéle.

Chladivo R410A, stejné jako ostatni chladiva, musi byt vZzdy regenerovano a nikdy nesmi byt vypousténo do okolniho prostredi.
Pouzivejte podtlakové ¢erpadlo vyhradné pro R410A. Pouzivani stejného podtlakového €erpadla pro rizna chladiva mize mit
za nasledek poskozeni podtlakového Eerpadla nebo jednotky.

Jakmile je instalace potrubi dokon&ena, je nutné provést odvzdusnéni

Kombinovany

a zkontrolovat, zda nedochazi k unikdm plynu. tiakomér _ Tlakomer
Jestlize pouzivate pfidavné chladivo, provedte odsati vzduchu z potrubi chladiva Efnd:nkgrr;]i;reyntily
a z vnitini jednotky pomoci podtlakového €erpadla a pak provedte plnéni Kapalinovy
pridavného chladiva. L  uzaviraci
K ovladani dfiku uzaviraciho ventilu pouzijte kli¢ s Sestihrannou hlavou (4 mm). Niskotiak. Vysoko- Kryty ventilu
Veskeré spoje potrubi chladiva musi byt utazeny momentovym kli¢em a ventit || [Vt blo o
pfedepsanym utahovacim momentem. Plnici

hadice

Podtlakové Servisni pfipojka

Cerpadlo

Plynovy uzaviraci ventil

1) Pripojte vystupuijici stranu plnici hadice (z redukéniho ventilu s manometrem) k servisni pfipojce plynového uzaviraciho ventilu.

2) Uplné oteviete nizkotlaky ventil (Lo) a tplné zavFete vysokotlaky ventil (Hi) reduké&niho ventilu.
(Vysokotlaky ventil nasledné nevyzaduje zadnou obsluhu.)

3) Provedte podtlakové odsavani a ujistéte se, Ze kombinovany tlakomér udava hodnotu —0,1 MPa (-76 cmHg)*1.

4) Zavrete nizkotlaky ventil (Lo) redukéniho ventilu s manometrem a zastavte podtlakové ¢erpadlo.
(Udrzujte tento stav po dobu nékolika minut, abyste se uijistili, Ze se ukazatel kombinovaného tlakoméru neposune zpét.)*2.

5) Sundejte kryty z kapalinového uzaviraciho ventilu a plynového uzaviraciho ventilu.

6) Pomoci Sestihranného klice oteviete kapalinovy uzaviraci ventil oto¢enim jeho dfiku o 90° proti sméru hodinovych rucicek.
Po 5 sekundach ventil zaviete a zkontrolujte unik plynu.
S pouzitim mydlové vody zkontrolujte Unik plynu z rozSifeni koncu trubek vnitfni jednotky, rozsifeni koncl trubek venkovni
jednotky a z vieten ventilu.
Po dokoné&eni kontroly odstrarite veskerou mydlovou vodu.

7) Odpoijte plnici hadici ze servisni pfipojky uzaviraciho ventilu plynu a pak Uplné oteviete uzaviraci ventily kapaliny a plynu.
(NepokousSejte se otacet diikem ventilu za jeho doraz.)

8) Utahnéte kryty ventilt a kryty servisnich pfipojek pro uzaviraci ventily kapaliny a plynu momentovym kli€¢em pfedepsanymi

utahovacimi momenty.

*1. Délka potrubi vs. doba provozu podtlakového Cerpadla.

Délka potrubi

Az 15 m

Vice nez 15 m

Doba provozu

Nejméné 10 min.

Nejméné 15 min.

*2. Pokud se ukazatel kombinovaného tlakoméru posune zpét, mlze byt v chladivu obsaZena voda nebo mohlo dojit k uvolnéni
potrubniho spoje. Zkontrolujte v§echny spoje potrubi a dle potfeby dotahnéte matice, poté zopakujte kroky 2) az 4).

mCesky



Instalace venkovni jednotky

6. Doplinéni chladiva

Na typovém S§titku zafizeni zkontrolujte typ chladiva, které se ma pouzit.

Bezpecnostni opatieni pfi dopliiovani chladiva R410A

PInéni provadéjte z plynového potrubi v kapalné formé.

Jedna se o chladivo smiSeného typu, proto jeho doplfiovani v plynné formé muze zplsobit zménu sloZeni chladiva, coz mlze

branit normalnimu provozu.

1) Pred plnénim zkontrolujte, zda ma tlakova nadoba pfipojenou precerpavaci hadici nebo ne. (Lahev musi byt oznacena
"hadice pro pInéni kapaliny pfipojena" nebo podobnym textem.)

PInéni z lahve s pfipojenou pre€erpavaci hadici PInéni z ostatnich nadob
PFi pInéni otoCte nechte nadobu PFi pInéni oto¢te nadobu
ve svislé poloze. dnem vzhuru.

UvnitF je pfeCerpavaci (sifonova)
trubka, proto nadobu neni nutné pfi
pInéni kapaliny oto¢it dnem vzharu.

+ Ujistéte se, Ze pouzivate nastroje vhodné pro chladivo R410A, abyste se zajistil tlak a zabranilo se vniknuti cizich predméta.
:DuIeZ|te informace ohledné pouzitého chladiva
1 Tento produkt obsahuje fluorované sklenikové plyny podiéhajici  Vyplnény stitek musi byt nalepen v blizkosti 1 tovami népifi chiadiva

.. . v v ve vyrobku:
:Kjotskemu protokolu. Tyto plyny nevypoustéjte do ovzdusi. \F/"n’?t'?r;I,P;f:r{tyk‘imﬁdd‘g\x{;‘é?ﬁg \Egiﬁlru)”a viz typovy Stitek jednotky
1 Typ chladiva: R410A — . 2 dodatecné napli chiadiva
:GWF’“) hodnota: 1975 () GWP = potencial globalniho oteplovani bg?ﬁae'rll(svo:'oog:':tfco?reen ouse gases covered ;—a dOPINENO v MISté instalace

v . . . = Kk 3 celkova napl chladiva
:Vyplnte prosim nesmazatelnym inkoustem, 410 @ @—1

f s x . , 4 Obsahuje fluorované sklenikové
| B Mtovarni napli chladiva ve vyrobku, = kg plyny podiéhajici Kjotskému
! m @doplfujici mnozstvi chladiva naplnéného v misté instalace a 2 protokoly

 B®+@ celkovou napli chladiva D@ EL 5 venkovni jednotka
2er . . . . +Heo)= 9 . ' . ]
: na Stitku chladiva dodaném s timto vyrobkem. —3 6 lahev na chladivo a rozdélovaci

potrubi pro pInéni

POZNAMKA

Narodni implementace smérnic EU u nékterych fluorovanych sklenikovych plynli miiZze vyZadovat jejich uvedeni v pfislusném
oficialnim jazyce na jednotce. Proto je s jednotkou dodavan vicejazy&ny stitek oznacujici fluorované sklenikové plyny.
Pokyny pro nalepeni jsou znazornény na zadni strané tohoto Stitku.
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Uspora energie v pohotovostnim rezimu

Funkce uspory energie v pohotovostnim rezimu vypina napajeni venkovni jednotky a prepina vnitini jednotku
do pohotovostniho rezimu, a tim se snizuje spotreba energie klimatizacniho zafizeni.
Funkce uspory elektrické energie v pohotovostnim rezimu pracuje u nasledujicich vnitinich jednotek.

| Pro vSechny modely nasledujici po typu FTXS20/25/35J
/\ VAROVANI

* Funkci Uspory elektrické energie v pohotovostnim rezimu nelze pouzit pro jiné modely, nez které jsou
specifikovany.

B Postup pro zapnuti funkce uspory elektrické energie
1) Zkontrolujte, zda je vypnut hlavni zdroj napajeni. Pokud tomu
tak neni, vypnéte jej.
2) Odstrante kryt uzaviraciho ventilu.
3) Odpojte selektivni konektor pro Usporu elektrické energie
v pohotovostnim rezimu.
4) Zapnéte hlavni zdroj napajeni.

Funkce Uspory energie Funkce uspory energie
v pohotovostnim rezimu v pohotovostnim rezimu
vypnuta. zapnuta.

Pred zaslanim je funkce Uspory elektrické energie
v pohotovostnim rezimu vypnuta.

/\ VAROVANI

» Nez pfipojite nebo odpojite selektivni konektor pro Usporu elektrické energie v pohotovostnim rezimu se ujistéte, Ze je
vypnuty hlavni zdroj napajeni.

« Selektivni konektor pro Usporu elektrické energie v pohotovostnim rezimu je nutny, pokud je pfipojena jina vnitfni jednotka nez,
které jsou uvedeny vyse.

Funkce odcerpani

Kdyz provadite premisténi nebo likvidaci jednotky, nezapomente odcerpat chladivo, aby nebylo jeho unikem
ohrozeno zivotni prostredi.
1) Sundejte kryt z kapalinového uzaviraciho ventilu a plynového uzaviraciho ventilu. Kapalinovy
uzaviraci

2) Spustte rezim nuceného chlazeni. veotl
3) Po uplynuti 5 az 10 minut uzavfete kapalinovy uzaviraci ventil pomoci Sestihranného klice.

4) Po 2 az 3 minutach zaviete plynovy uzaviraci ventil a zastavte rezim nuceného chlazeni. Plynovy 58
Kryt ventilu

Sestihranny
imbusovy kli¢

Zavfit

uzaviraci
ventil

Servisni pfipojka
Rezim nuceného chlazeni
B Pomoci spinace Zapnuto/Vypnuto vnitini jednotky
Stisknéte a podrzte spina¢ Zapnuto/Vypnuto vnitfni jednotky alespor na 5 sekund.
(Jednotka se spusti.)
* Rezim nuceného chlazeni se automaticky vypne pfiblizné po 15 minutach.
Chcete-li provoz vypnout, stisknéte tlacitko ZAP/VYP vnitini jednotky.
B Pomoci dalkového ovladacée vnitini jednotky
» Prectéte si prosim informace o postupu v ¢asti "Zkusebni provoz z dalkového
ovladace" instala¢ni pfirucky, ktera je pfilozena k vnitfni jednotce. Nastavte
prosim provozni rezim na "chlazeni".

/\ VAROVANI

« P¥i stisknuti spinace se nedotykejte svorkovnice. Je zde vysoké napéti, takze by mohlo dojit k urazu elektrickym proudem.
» Po uzavieni kapalinového uzaviraciho ventilu uzavrete do 3 minut plynovy uzaviraci ventil, poté vypnéte nucené chlazeni.
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Nastaveni pro technickeé prostory
(chlazeni pri nizkych venkovnich

te p I otéc h) | Pro modely RXS20/25/35 |

Tato funkce je navrzena napfriklad pro vybaveni nebo pocitacové mistnosti. Nikdy nesmi byt pouzita pro obytné nebo

kancelarské prostory, kde se nachazi osoby.
1) PreruSeni propojky 9 (J9) na obvodové desce rozsifi provozni rozsah az na —15°C. Funkce se v3ak vypne, pokud venkovni

teplota klesne pod —20°C a spusti se, jakmile teplota opét vzroste.

s

RRERE

Odstipnéte J9 pomoci
Stipacich klesti nebo
podobného nastroje.

o

/\ VAROVANI
« Jestlize je venkovni jednotka nainstalovana v misté, kde je tepelny vyménik jednotky vystaven plsobeni pfimého vétru,

zajistéte sténu, ktera jej bude chranit.
* Vnitfni jednotka maze vytvaret preruSovany hluk v dasledku zapinani a vypinani venkovniho ventilatoru pfi pouziti

nastaveni pro technické mistnosti.
* Neumistujte zvlIhovace nebo jiné pfedméty, které by mohly zvySit vihkost v mistnostech, kde se pouziva nastaveni

pro technické mistnosti.
Zvihéovaé mlze zpUsobit kondenzaci a stfikani kapek z vystupniho otvoru vnitfni jednotky.
* PrerusSeni propojky 9 (J9) nastavi ventilator vnitfni jednotky na nejvyssi pozici. Upozornéte na to uzivatele.

mCesky
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Vodice
/\ VYSTRAHA

» Nepouzivejte propojené vodicCe, splétané vodiCe, prodluzovaci kabel nebo pfipojky starburst. MGze dojit k pfehfati, zasahu
elektrickym proudem nebo pozaru.

» Nepouzivejte uvnitf vyrobku mistné zakoupené elektrické dily. (Neprovadéjte vétveni napajeni pro ¢erpadlo kondenzatu,
napf. ze svorkovnice.) Mohlo by to zp(lisobit Uraz elektrickym proudem nebo pozar.

* Nezapomerite nainstalovat detektor zemniho spojeni. (Takovy, ktery dokaze zvladnout vy$Si harmonické proudy.)
(Tato jednotka pouziva invertor (ménic), coz znamena, Zze musi byt pouzit detektor zemniho spojeni schopny zvladat
harmonické proudy, aby se zabranilo poruse samotného detektoru.)

* Pouzijte jisti¢ s odpojenim v§ech poll se vzdalenosti mezi kontakty alespori 3 mm.

» Nezapojujte k vnitini jednotce napajeci vodi¢. Mohlo by to zpUsobit Graz elektrickym proudem nebo pozar.

* Nezapinejte bezpecnostni jisti¢, dokud nejsou veskeré prace hotovy.

1) Odstrarite izolaci z vodi¢e (20 mm). Dobfe upevnéte vodice
2) Pripojte propojovaci vodie mezi vnitfni pomoci $roubd svorek. Venkovni
a venkovni jednotkou tak, aby se shodovala Vedeni mezi jednotkami 4-zilovy Jecnota Nandec! vodié 3.2lov,
&isla na svorkovnicich. Pevné utahnéte Srouby  Soamer” M nevo vice @@ o prifezu 2.5 mm® nebo vice
svorek. Pro utahovani $roubti doporuéujeme gl  HOSRN
pouZit plochy Sroubovak. Srouby jsou sougasti [ g 11
svorkovnice. st aoncproli L Napsjeni
16 A spojent 50 Hz 220-240 V
Dobfe upevnéte vodice
pomoci $roubtl svorek. — Uzemnéni

Svorkovnice
napajeni

Vytvarujte vodice
tak, aby servisni
kryt a kryt
uzaviraciho ventilu
dobre dosedal.

.

Pevné utahnéte prichytku vodicl, aby konce
vodi¢u nebyly vystaveny vnéjSimu namahani.

Pouzivejte stanoveny typ
vodiCe a dobre jej upevnéte.

P¥i pfipojovani vodi€e k napajeci svorkovnici dodrzujte nize uvedené pokyny.
Bezpec&nostni opatfeni pro napajeci vedeni.

/\ VAROVANI

» Kdyz pfipojujete ke svorkovnici jednozilové vodice, provadéijte jejich zkrouceni.
Nespravné provedené zapojeni muze zpusobit nahromadéni tepla a pozar.

Odstrarite izolaci
k tomuto mistu.

Nadmérna délka odstranéni izolace
muUZe zpusobit Uraz elektrickym

proudem nebo svod.

O Spravné X Nespravné

)
N

QO spravne X Nespravné
Odstrante izolaci vodice na svorkovnici
» Pokud je nutné pouzit lankové vodice, pouzijte pro jejich pfipojeni ke

svorkovnici kabelova ocka. Umistéte lisovaci koncovku s kabelovym Kabelové ocko m
oCkem az na krytou Cast vodiCe a dobfe ji pfipevnéte na misto. @\)’ Lankovy vodi&

—_

3) Potahnutim za vodi¢ zkontrolujte, Ze se nerozpoji. Poté pfipevnéte vodi¢ pomoci Sroubovaci pFichytky.
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Vodice

Schéma zapojeni

[mmn 1 Svorkovnice
: Konektor
- . Pripojka
BLK . Cerna
BLU : Modra
BRN : Hnéda
GRN 1 Zelena
Poznamky : Pozadavky na napdjeni jednotky viz typovy Stitek.
OUTDOOR
CONDENSER
DISCHARGE

Tabulka soucasti pro schéma zapojeni

C400,C405 ............ Kondenzator
(D] TR Diodovy mistek
E1,E2,HL1,HN1,
HR1,HR2,MR30_A,

MR30_B......cccccn..... Pripojka

E1H i, Ohfivac
FU1,FU2,FU3 ........ Pojistka

IPM1 e Inteligentni napajeci modul
Faze
LT Civka

LIR e Tlumivka

MIC ... Motor kompresoru
M1F Motor ventilatoru
MR30,MRCW,

MRM10.....ooveeeee. Magnetické relé
N o Nulovy

mCesky

SN E-- : Mistni elektricka instalace
O : Svorka

ORG : Oranzova

RED . Cervena

WHT : Bila

YLW : Zluta

Venkovni

Kondenzator

Vystupni
PCB1 oo Obvodova deska (karta)
PS . Napajeci zdroj
(@ | R Ochrana proti pretizeni
R1T,R2T,R3T ......... Termistor
S$20,S30,S40,S50,
S$71,880,S90.......... Konektor
SAT Pojistka proti razovému proudu
V2,V3,V150............ Varistor
XIM i, Svorkovy pasek
X12A i, Odpojeni napajeni
Y1E e Civka elektronického expanzniho ventilu
YIR i Civka reverzniho elektromagnetického ventilu
Z1C,Z2C,Z3C ........ Feritové jadro
(€ Ochranné uzemnéni
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Zkusebni provoz a zkousky

1. Zkusebni provoz a zkousky

1-1 Zmérfte napajeci napéti a ujistéte se, ze spada do stanoveného rozsahu.

1-2 ZkuSebni provoz by méla byt proveden v reZzimu chlazeni nebo topeni.

1) ZkuSebni provoz muze byt zrusen v kterémkoliv rezimu v zavislosti na pokojové teploté.
2) Po dokonc&eni zkuSebniho provozu nastavte teplotu na normalni drover (26°C az 28°C v rezimu chlazeni, 20°C az 24°C

Vv rezimu topeni).

3) Z dlvoda ochrany systém zablokuje opé&tovné spusténi €innosti po dobu 3 minut po vypnuti.

1-3 Provedte zkuSebni provoz podle navodu k obsluze, abyste se uijistili, ze vSechny funkce (napfiklad pohyb

mrizky) a soucasti pracuji spravné.

» Klimatiza¢ni jednotka vyzaduje v pohotovostnim rezimu malé mnozstvi energie. Jestlize planujete, Ze systém nebude
urcitou dobu po instalaci pouzivan, odpojte jisti¢, aby nedochazelo ke zbyte€nému odbéru elektrické energie.
» Jestlize jisti€ vypne napajeni klimatizacniho zafizeni, systém po obnoveni napajeni obnovi ptivodni provozni rezim.

2. Zkusebni polozky

ZkuSebni polozky

Prfiznak

Kontrola

Vnitfni a venkovni jednotky jsou nainstalovany spravné
na pevnych zakladech.

Pad, vibrace, hluk

Zadny Gnik plynného chladiva.

Nekompletni funkce chlazeni/
vytapéni

Plynové a kapalinové potrubi chladiva a odtokova prodluzovaci

hadice vnitfni jednotky jsou tepelné izolovany. Unik vody
Vypoustéci potrubi je spravné nainstalovano. Unik vody
Systém je fadné uzemnény. Elektricky svod

Pro propojeni jednotek jsou pouZity pfedepsané vodice.

Nefungujici nebo spalené

Sani nebo vystup vzduchu vnitfni nebo venkovni jednotky
maji zajistén volny priichod vzduchu.

Nekompletni funkce chlazeni/
vytapéni

Uzaviraci ventily jsou otevieny.

Nekompletni funkce chlazeni/
vytapéni

Vnitfni jednotka spravné pfijima pfikazy z dalkového ovladace.

Nepracuje
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