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Mjere opreza

» Ovdje opisane mjere opreza klasificirane su kao UPOZORENJE i OPREZ. Obje vrste sadrze vazne sigurnosne
informacije. Obavezno se pridrzavajte svih mjera opreza, bez iznimke.
» Znacenja napomena UPOZORENJE i OPREZ

A UPOZORENJE ...... Nepridrzavanje ovih uputa moze dovesti do ozljeda ili smrtnog sluéaja.

A OPREZ................... Nepridrzavanje ovih uputa moze dovesti do oSte¢enja imovine ili ozljeda, koje mogu biti ozbiljne
ovisno o okolnostima.

» Sigurnosne oznake prikazane u ovom priruéniku imaju sljede¢a znacenja:

0 Obavezno slijedite upute. 9 Obavezno napravite uzemljenje. ® Nikada ne pokusSavaijte.

* Po zavrSetku postavljanja provedite probni rad kako biste provjerili ima li greSaka i objasnite klijentu kako rukovati
klima uredajem i brinuti se za njega uz pomoc¢ priruCnika za uporabu.
* lzvorna uputa je na engleskom jeziku. Ostali jezici su prijevodi izvorne upute.

+ Zatrazite od svog dobavljaca ili kvalificiranog osoblja da obave postavljanje.
Ne pokuSavajte sami instalirati klima uredaj. Nepropisno postavljanje mozZe prouzroditi istiecanje vode, strujni udar ili poZar.

» Postavite klima uredaj u skladu s uputama u ovom priru€niku za postavljanje.
Nepropisno postavljanje moze prouzrociti istiecanje vode, strujni udar ili pozar.

« Za postavljanje obavezno upotrijebite samo propisani pribor i dijelove.
Neupotreba navedenih dijelova moze prouzrociti kvar jedinice, istjecanje vode, strujne udare ili pozar.

 Klima uredaj postavite na podlogu dovoljno &vrstu da podnese tezinu jedinice.
Podloga nedovoljne stabilnosti moZe rezultirati kvarom opreme te prouzroditi ozljede.

« Elektri¢ni radovi moraju se izvoditi u skladu s relevantnim lokalnim i nacionalnim propisima i uputama u ovom
priru¢niku za postavljanje. Svakako primijenite zasebni krug strujnog napajanja.
Nedostatnost kapaciteta strujnog kruga i nepropisni radovi mogu rezultirati strujnim udarima ili pozarom.

» Upotrijebite kabel primjerene duljine.
Ne upotrebljavajte obloZene Zice ili produzni kabel jer oni mogu dovesti do pregrijavanja, strujnog udara ili pozara.

» Pazite da cjelokupno ozi¢enje bude pri¢vrsceno, da su korisStene navedene Zice i da nema naprezanja na
priklju¢cima ili Zicama.
Nepropisno spajanje ili uévrs¢ivanje zica moze rezultirati nenormalnim stvaranjem topline ili pozarom.

« Prilikom spajanja oZi€¢enja napajanja i spajanja ozi¢enja izmedu unutarnjih i vanjskih jedinica postavite Zice tako
da se poklopac upravljacke kutije moze sigurno pricvrstiti.
Nepravilan polozaj poklopca upravljacke kutije moze prouzroditi strujne udare, pozar ili pregrijavanje prikljucaka.

» Ako plin rashladnog sredstva istjeCe tijekom postavljanja, odmah prozracite prostor. 0
Ako rashladno sredstvo dode u kontakt s vatrom, moze nastati otrovni plin.

» Po dovrsetku postavljanja provjerite istjeCe li rashladni plin. 0
Ako plin rashladnog sredstva istje€e u prostoriju i dode u kontakt s izvorom plamena, kao $to su grijalice, Stednjaci ili kuhala, moze

nastati otrovni plin.

* Prilikom postavljanja ili premjeStanja klima uredaja obavezno odzracite krug rashladnog sredstva kako u njemu
ne bi bilo zraka te upotrebljavajte samo propisano rashladno sredstvo (R410A).
Zrak ili druga strana tvar u krugu rashladnog sredstva dovodi do neuobi¢ajenog povecanja tlaka, a to moze dovesti do oSteéenja opreme,
pa Cak i ozljede.

« Tijekom postavljanja, prije pokretanja kompresora ¢vrsto pricvrstite cjevovod rashladnog sredstva.
Ako kompresor nije pri€vr§¢en i zaporni ventil je otvoren dok kompresor radi, zrak ¢e se usisati i u krugu rashladnog sredstva nastat
¢e neuobi€ajeno veliki tlak, Sto moze dovesti do oStecenja opreme, pa ¢ak i ozljede.

» Tijekom ispumpavanja zaustavite kompresor prije uklanjanja cjevovoda rashladnog sredstva.
Ako kompresor jo$ uvijek radi, a zaporni je ventil otvoren tijekom ispumpavanja, kada se cjevovod rashladnog sredstva ukloni zrak ¢e se
usisati i u krugu rashladnog sredstva nastat ¢e neuobi€ajeno veliki tlak, $to moZe dovesti do oStecenja opreme, pa ¢ak i ozljede.

» Obavezno uzemljite klima uredaj. 9
Ne uzemljenje jedinicu na komunalnu cijev, gromobran ili uzemljenje telefonske Zice. Nepropisno uzemljenje moze dovesti do
strujnog udara.

+ Obavezno instalirajte prekida¢ dozemnog spoja.
Ako ne instalirate prekida¢ dozemnog spoja, moze doci do strujnog udara ili pozara.

/N\ OPREZ

* Nemojte instalirati klima uredaj na bilo koje mjesto gdje postoji opasnost istjecanja zapaljivog plina. ®
U slucaju istjecanja plina, nakupljanje plina u blizini klima uredaja moze dovesti do izbijanja pozara.

« Slijedeci upute iz ovog priru¢nika za postavljanje postavite cijevi za odvod kako biste osigurali pravilnu odvodnju
i izolirajte cijevi kako biste sprijecili kondenzaciju.
Nepravilno postavljena cijev za odvod moze prouzrociti istiecanje vode u prostoriji i oSte¢enje imovine.
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+ Pritegnite holender maticu na propisani nacin, npr. momentnim klju¢em.
Stegnete li holender maticu previse, nakon duze upotrebe moze napuknuti i prouzroditi istiecanje rashladnog sredstva.

+ Svakako poduzmite odgovaraju¢e mjere kako vanjska jedinica ne bi postala skloniste malim Zivotinjama.
Male Zivotinje, u kontaktu s elektri¢nim dijelovima, mogu izazvati neispravnost u radu, pojavu dima ili vatre. Objasnite korisniku da mora
podrucje oko vanjske jedinice odrzavati Cistim.

« Temperatura rashladnog sklopa bit ¢e visoka, stoga Zicu unutar jedinice drzite podalje od bakrenih cijevi koje
obi¢no nisu toplinski izolirane.

+ Ovaj je uredaj namijenjen za uporabu od strane stru€njaka ili obu€enih korisnika u trgovinama, lakoj industriji
i na poljoprivrednim dobrima, ili za uporabu u poslovne i privatne svrhe od strane laika.

+ Razina tlaka zvuka niza je od 70 dB(A).

Pribor

Pribor isporu¢en s vanjskom jedinicom:

(A) Priru¢nik za postavljanje 1
(B) Cep za praznjenje (modeli s toplinskom
(C) Naljepnica punjenja rashladnog sredstva crpkom)
M g;?'(‘:ivksyg?:gp;l:go?reenhouse gases covered 1
RIOA o[ o 1 %m
kg Nalazi se na dnu pakiranja.
kg

(D) Natpis o fluoriranim stakleni¢kim plinovima
na vise jezika
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Mjere opreza za odabir mjesta
postavljanja

1) Odaberite dovoljno ¢évrsto mjesto koje moze podnijeti tezinu i vibracije jedinice i koje nece pojacavati buku njezina rada.

2) Odaberite mjesto na kojem vruéi zrak iz jedinice ili buka njezina rada nece ometati susjede.

3) Izbjegavajte mjesta pored spavace dobe i sli¢no kako vas buka rada jedinice ne bi ometala.

4) Mora biti dovoljno prostora za donoSenje i odnoSenje jedinice s mjesta.

5) Mora biti dovoljno prostora za prolaz zraka, a uokolo ulaznog i izlaznog otvora za zrak ne smije biti prepreka.

6) U blizini mjesta postavljanja ne smije postojati moguénost istjecanja plina.

7) Jedinice, kabele napajanja i zice unutar jedinica postavite na udaljenosti od najmanje 3 m od televizijskih i radijskih prijamnika.
Tako ¢ete sprijeciti smetnje slike i zvuka. (Ovisno o radiovalovima, buka se moze ¢uti ¢ak i ako je udaljenost ve¢a od 3 m.)

8) U priobalnim podrucjima ili drugim mjestima sa slanim okruzenjem ili sulfatnim plinom korozija moze smaniiti radni vijek klima
uredaja.

9) Bududi da iz vanjske jedinice istje€e odvod, ispod nje ne postavljajte stvari osjetljive na vlagu.

NAPOMENA
Ne smiju se postavljati u viseci poloza;j ili jedna na drugu.

/\ OPREZ

Prilikom upotrebe klima uredaja pri niskoj vanjskoj temperaturi
svakako slijedite dolje opisane smjernice. e Izradite veliku nadstre$nicu
» Kako biste izbjegli izlaganje vjetru, postavite vanjsku jedinicu e Izradite postolje
sa stranom usisa okrenutom prema zidu. S
* Vanjsku jedinicu nikad nemojte postavljati na mjestu na kojem .
strana usisa moze biti izlozena izravnom vjetru. I Instalirajte jedinicu dovoljno visoko
« Za spreGavanje izlaganja vjetru i snijegu preporu¢ujemo postavljanje o ) %Od tla kako biste sprijecili ]
N L - L T Q9 zatrpavanje snijegom.
pregradne ploCe na strani ispusta zraka vanjske jedinice. ~
» U podrugjima sa jakim snjeznim padalinama, mjesto za postavljanje
odaberite tako da snijeg ne moze utjecati na rad jedinice.
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Nacrti za postavljanje vanjske jedinice

Maksimalna dopustena duljina cijevi 20m
**| Minimalna dopustena duljina cijevi 1,5m
Viaksi N . 15m I1zolacijsku cijev omotajte
aksimalna dopustena visina cijevi liepljivom trakom od dna
* | Ako je cijev rashladnog sredstva do vrha.
dulja od 10 m, obavezno je dolijevanje 20 g/m

dodatnog rashladnog sredstva.

Cijev za plin Vanijski promjer 9,5 mm

Cijev za tekucinu Vanjski promjer 6,4 mm

* Obavezno dodajte odgovarajucu koli¢inu rashladnog sredstva.

Ako to ne ucinite, uredaj moze raditi smanjenom snagom.

** Kako bi se izbjegla buka i vibracije koje proizvodi vanjska jedinica,
preporucuje se najmanja duljina cijevi od 1,5 m.
(Mehanicka buka i vibracije mogu nastati ovisno o nacinu
postavljanja jedinice i okruZenju u kojem se upotrebljava.)
Prilikom spajanja FVXS unutarnje jedinice najkra¢a duljina
cijevi ne bi smjela biti manja od otprilike 2,5 m.

| A\ OPREZ |

**Postavite duljinu cijevi I
od 1,5 mdo 20 m.

Ostavite 300 mm
radnog prostora ispod
povrsine stropa.

Ostavite prostora
za servisiranje cjevovoda
i elektricne radove.

LLTTTTTUTTTTTTTUUUTTTTTTTUTTTT]

Na mjestima sa slabim odvodom
vanjsku jedinicu postavite

na podnozja. Prilagodite visinu
podnozja tako da jedinica stoji

vodoravno. U protivnom, voda ¢e &£ 7 — Poklopac zapornog ventila —
slabo otjecati ili ¢e se nakupljati. & B Kako ukloniti )
2@ poklopac zapornog ventila

2 « Skinite vijak
N .
s poklopca zapornog ventila.

« Gurnite poklopac prema dolje

kako biste ga uklonili.
B Kako pric¢vrstiti

poklopac zapornog ventila
* Umetnite gornji dio

(Od po poklopca zapornog ventila
stra, O,c”e Ako jedinica stoji na mjestu s kojeg u vanjsku jedinicu.
”eledin,'ce ) bi mo_glg pasti, upotrijebite uévrsne « Pritegnite vijke.
vijke ili Zice.
jedinica: mm
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Smjernice za postavljanje

» U slucaju kada se na putu usisnog ili izlaznog strujanja zraka nalazi prepreka, slijedite dolje navedene smjernice.
» Za sve nadalje navedene uzorke postavljanja visina zida na strani ispuha treba biti 1200 mm ili manje.

| Jednostrana stijenka| | Dvostrana stijenka |

Vise od 50 Vise od 100

Vige od 50 Vige 0od 50

Pogled sa strane Pogled odozgo

| Trostrana stijenka |

I Vige od 150

Vise od 300
Vise od 50

2

4
Pogled odozgo Jedinica: mm

Mjere opreza prilikom postavljanja

» Provijerite je li podloga za postavljanje €vrsta i ravna kako jedinica nakon postavljanja ne bi uzrokovala vibracije ili buku tijekom rada.

» Kao $to je prikazano na crtezu temelja, pricvrstite jedinicu pomoc¢u temeljnih svornjaka. (Pripremite 4 kompleta temeljnih
svornjaka M8 ili M10, matica i podloski koji su dostupni na trzistu.)

» Temeljne svornjake najbolje je zaviti tako da njihova duljina bude 20 mm iznad povrSine temelja.

= (=]
Nmiinl S

W%

Postavljanje vanjske jedinice

1. Postavljanje vanjske jedinice

1) Prilikom postavljanja vanjske jedinice upute potrazite pod naslovom "Mjere opreza za odabir mjesta postavljanja" i "Nacrti za
postavljanje vanjske jedinice".
2) Ako je potrebno obaviti praznjenje, slijedite postupke navedene u nastavku.

2. Radovina praznjenju fﬁ, Vot rasnen
1) Za praznjenje koristite ¢ep.

2) Ako je otvor za praznjenje skriven postoljem ili podnom oblogom, ispod nogara o ~
vanjske jedinice postavite dodatno postolje visine najmanje 30 mm. Donji okvir 5
3) U hladnim prostorima na vanjskoj jedinici nemojte Koristiti crijevo za praznjenje. . o
(U suprotnom, voda se moZe smrznuti §to ¢e sprijeéiti moguénost grijanja.) Cep za praznjenje

Crijevo (nabavlja se posebno,
unutarnji promjer 16 mm)

B Hrvatski 5



Postavljanje vanjske jedinice

3. Prosirivanje otvora cijevi

1) Odrezite kraj cijevi s pomoc¢u rezaca cijevi.
2) Uklonite srh s povr§inom za rezanje okrenutom

(Rezite pod
pravim kutovima.)

Uklonite srhove.

prema dolje tako da strugotine ne udu u cijev.
3) Postavite holender maticu na cijev.
4) Prosirite cijev.
5) Provijerite je li proSirenje pravilno napravljeno.

Prosirivanje
Postavite to¢no na dolje oznaceno mjesto.

Alat za prodirivanje cijevi za R410A

Uobicajeni alat za proSirivanje cijevi

Tip sa spojkom Tip sa spojkom (€vrsti)

Tip s krilatom maticom (imperijalni)

0-0,5 mm 1,0-1,5 mm

_¥A
AV
| F Kalup| | A

1,5-2,0 mm

Unutarnja povrsina
pro$irenja ne smije
imati nepravilnosti.

Provjera

Zavrsetak cijevi mora
biti jednakomjerno
proSiren i Ciniti
savr$en krug.

Provijerite je li holender
matica postavljena.

/\ UPOZORENJE

* Ne nanosite mineralno ulje na proSireni dio.

+ Sprijecite ulaz mineralnog ulja u sustav jer biste time skratili radni vijek jedinica.
» Nikada je upotrebljavajte rabljene cijevi. Upotrebljavajte samo dijelove isporu¢ene uz jedinicu.
» Nikada nemojte instalirati susilo na ovu jedinicu R410A kako biste osigurali navedeni vijek trajanja.

Materijal za suSenje moze se otopiti i oStetiti sustav.

* Nepotpuno proSirivanje moze prouzro€iti istiecanje rashladnog plina.

4,

Rad na cjevovodu za rashladno sredstvo

/\ OPREZ

+ Upotrijebite holender maticu koja je pri€vr§¢ena na glavnu jedinicu. (Tako éete sprijeciti pucanje holender matice zbog istroSenosti.)
» Za spreCavanije istjecanja plina nanesite rashladno ulje samo na unutarnju povrsinu matice. (Upotrijebite rashladno ulje za R410A.)
» Holender matice pritezite momentnim klju¢evima kako ih ne biste ostetili i kako biste sprijecili istiecanje plina.

» Poravnajte sredista obiju holender matica i zakrenite ih rukom 3 ili 4 puta. Zatim ih do kraja pritegnite momentnim klju¢evima.

[Pritegnite]

Momentni klju¢

Holender matica

[Nanesite ulje]

Rashladno ulje nanesite
samo na unutarnju
povrSinu prosirenja.

Rashladno ulje ne nanosite
na vanjsku povrsinu.

Holender matica

Rashladno ulje ne nanosite na holender
maticu kako biste izbjegli pritezanje
prevelikim zakretnim momentom.

Moment pritezanja holender matice

Moment pritezanja poklopca ventila

Strana plina Strana tekucine Strana plina Strana tekucine
3/8 in¢a 1/4 inca 3/8 in¢a 1/4 in¢a
32,7-399N+m 14,2-172N*m 21,6-27,4N+m 21,6-27,4 N+m
(333-407 kgf < cm) (144-175 kgf « cm) (220-280 kgf « cm) (220-280 kgf « cm)

Moment pritezanja poklopca servisnog prikljucka

10,8-14,7 N » m (110-150 kgf  cm)
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Postavljanje vanjske jedinice

4-1 Mjere opreza pri rukovanju cijevima
1) Zastitite otvor cijevi od prasSine i vlage.
2) Cijevi savijajte Sto je manje moguce. Za savijanje upotrijebite

alat za savijanje cijevi.

4-2 Odabir materijala od bakra i materijala za toplinsku
izolaciju
Prilikom upotrebe cijevi i priklju€aka kupljenih u trgovini pridrZzavajte se

sliedecih smjernica:
1) Izolacijski materijal: polietilenska pjena

Stopa prijenosa topline: 0,041 do 0,052 W/mK (0,035 do 0,045 kcal/mh°C)
Povrsinska temperatura cijevi rashladnog plina dostize najvise 110°C
Odaberite izolacijske materijale koji ¢e podnijeti tu temperaturu.

2) Obavezno izolirajte sve cijevi (za plin i tekucinu) i to prema dolje navedenim

dimenzijama.
Strana plina Strana tekucine Topllr]skg |;oIaC|Ja Top!lns.ka |zq!aC|Ja
cijevi plina cijevi tekucine
Vanj. prom;. Vanj. prom;. Unut. prom;. Unut. prom;.
9,5 mm 6,4 mm 12-15 mm 8-10 mm

Najmaniji polumjer presavijanja

Debljina 10 mm min.

30 mmiili vise

Debljina 0,8 mm (C1220T-O)

3) Za cijevi rashladnog plina i tekuéine upotrijebite zasebne toplinski izolirane cijevi.

B Hrvatski

v Ne zaboravite
i namijestiti poklopac.
Kisa Ako poklopac za proSireni
zavr$etak ne postoji, otvor

Zid

zatvorite trakom kako
biste sprijecili ulaz
necistoce ili vode.

Zica unutar jedinice

Plinska cijev . .
Cijev za tekucinu

Izolacija

~oldCla Izolacija cijevi
cijevi plina

tekucine

Zavr$na traka  Gijev za odvod kondenzata



Postavljanje vanjske jedinice

5. Praznjenje zraka vakuumskom crpkom i provjera istjecanja plina

/\ UPOZORENJE

» U krug rashladnog sredstva nemojte dodavati nijednu drugu tvar osim propisanog rashladnog sredstva (R410A).

» Dode li do istjecanja rashladnog plina, prozracite prostoriju $to prije i $to je vise moguce.

* R410A, poput drugih rashladnih sredstava, uvijek se treba prikupiti i nikada ne odlagati izravno u okolis.

» Vakuumsku crpku upotrijebite samo za R410A. Upotrebom iste vakuumske crpke za razli€ita rashladna sredstva mozZete
oStetiti vakuumsku crpku i jedinicu.

Kada dovrsite postavljanje cjevovoda, potrebno je ispustiti zrak i provjeriti istjeCe Manometar  Mano-
li p“n smjese metar
Ako upotrebljavate dodatno rashladno sredstvo, ispraznite zrak iz cjevovoda L’j"::‘;r:‘i“e‘ar
rashladnog sredstva i unutarnje jedinice s pomocu vakuumske crpke, a zatim Zapomi
dodajte rashladno sredstvo. = S’S:tlﬁapm f:l:‘ljgine
Za rukovanje vretenom zapornog ventila upotrijebite imbus klju¢ (4 mm). Niskotlatni Xfc?]'fo
Sve spojeve cijevi rashladnog sredstva treba pritegnuti momentnim klju¢em i ventil ventil  [7|® o
propisanim momentom pritezanja. Crijeva

za punjenje

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Vakuumska crpka  Servisni
prikljucak
Zaporni ventil plina

Spojite ispup€enu stranu crijeva za punjenje (koja izlazi iz manometra razvodnika) sa servisnim priklju¢kom zapornog ventila
za plin.

Potpuno otvorite niskotlacni ventil manometra razvodnika (Lo) i potpuno zatvorite njegov visokotlacni ventil (Hi).
(Nakon toga na visokotlaénom ventilu ne trebate poduzimati nikakve radnje.)

Ukljucite vakuumsku crpku i sa sigurnoscu utvrdite da manometar smjese pokazuje vrijednost-0,1 MPa (-76 cmHg).*1

Zatvorite niskotla¢ni ventil manometra razvodnika (Lo) i zaustavite vakuumsku crpku.
(Nekoliko minuta zadrzite takvo stanje kako se pokazivac manometra smjese ne bi vratio unatrag.)*2

Uklonite poklopce sa zapornog ventila tekuéine i zapornog ventila plina.

Za otvaranje ventila imbus klju¢em zakrenite vreteno zapornog ventila tekuc¢ine 90 stupnjeva ulijevo.
Zatvorite ga nakon 5 sekundi i provijerite istje€e li plin.

S pomocu sapunice provjerite istjece li plin s holender matica unutarnje i vanjske jedinice te s vretena ventila.
Po zavrSetku provjere obriSite sapunicu.

OdVvajite crijevo za punjenje od servisnog priklju¢ka zapornog ventila plina, a zatim potpuno otvorite zaporne ventile tekucine
i plina.
(Vreteno ventila ne pokusavajte gurnuti dalje od krajnjeg polozaja.)

Momentnim klju¢em pritegnite poklopce ventila i poklopce servisnih priklju¢aka zapornih ventila tekucine i plina propisanim
momentom pritezanja.

*1. Odnos duljine cijevi i vremena rada vakuumske crpke.

Duljina cijevi Najvise 15 m Vise od 15 m

Vrijeme rada Ne manje od 10 minuta. | Ne manje od 15 minuta.

*2. Ako se pokaziva¢ manometra smjese vrati unatrag, u rashladnom sredstvu mozda ima vode ili neki spoj cijevi nije dobro

ucvrscen. Provjerite sve spojeve cijevi i po potrebi pritegnite matice, a zatim ponovite korake od 2) do 4).
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Postavljanje vanjske jedinice

6. Dopunjavanje rashladnog sredstva

Na plogici jedinice provjerite koja se vrsta rashladnog sredstva treba upotrijebiti.

Mjere opreza prilikom dodavanja rashladnog sredstva R410A

Napunite iz cijevi tekuéine u tekuéem obliku.

Rashladno je sredstvo mijeSano, pa bi dodavanje u plinovitom obliku moglo prouzroditi promjenu sastava i onemoguditi ispravan rad.

1) Prije punjenja provjerite je li na cilindar pri¢vrScen sifon. (Na njemu bi trebalo pisati "ima pri€¢vrs¢en sifon za punjenje
tekucine" ili sli¢no.)

Punjenje cilindra sa sifonom Punjenje ostalih cilindara
Tijekom punjenja, cilindar stavite Tijekom punjenja, cilindar okrenite
u uspravan polozaj. naopacke.

U cilindru se nalazi cijev sifona, tako
da tijekom punjenja cilindar, kako bi
se napunio teku¢inom, mora biti
okrenut naopacke.

» Obavezno upotrijebite alate za R410A kako biste osigurali pravilan tlak i sprije€ili ulaz stranih tvari.
'Vazne informacije o upotrebljavanom rashladnom sredstvu

1Proizvod sadrzi fluorirane stakleni¢ke plinove koji su obuhvaceni lsgunjena naljepnica mora biti pricvrS¢ena 1 tvormicko punjenje rashladnog
I Protokolom iz Kyota. Ne ispustajte plinove u atmosferu lizini prikljucka za punjenﬂe proizvoda Sreﬂsga'tpmmda' logicu jedini
| yota. P Jte p : (npr. s unutarnje strane poklopca pogiedajte nazivnu plocicu jedinice

1Vrsta rashladnog sredstva: R410A zapomog ventila).

2 dodatna koli¢ina rashladnog
II Contains fluorinated greenhouse gases covered | 4 sredstva napunjena na lokaciji

1

|

|

|

|

|

|

:GWP(” vrijednost: 1975 () GWP = potencijal globalnog zagrijavanja | Iy the kyoto Protocol |
3 ukupno punjenje rashladnog sredstva |

: Molimo popunite neizbrisivom tintom, 410 ®= @—1 _ |
|

|

|

|

|

|

|

v L . 4 Proizvod sadrzi fluorirane
| B @ tvorni¢ko punjenje rashladnog sredstva proizvoda, = kg staklenicke plinove koji su
v . er e _2 A i H

! m @ dodatna koli¢ina rashladnog sredstva napunjena na lokaciji i obuhvaceni Protokolom iz Kyota

1 oo N
| B®D+®@ ukupno punjenje rashladnog sredstva D@ I:ki 5 vanjske jedinice
+ = "
: na oznaci punjenja rashladnog sredstva isporu¢enoj s ovim —3 6 cilindar rashladnog sredstva

i grana za punjenje

| proizvodom.

NAPOMENA

Nacionalna implementacija EU propisa o nekim fluoriziranim stakleni¢kim plinovima moze zahtijevati da na jedinici bude naveden
sluZbeni nacionalni jezik. Stoga se s jedinicom isporucuje dodatna naljepnica o fluoriranim stakleni¢kim plinovima na viSe jezika.
Upute za lijepljenje navedene su sa straznje strane naljepnice.
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Usteda elektricne energije u stanju
mirovanja

Funkcija ustede elektricne energije u stanju mirovanja isklju€uje napajanje vanjske jedinice elektricnom
energijom, a unutarnju jedinicu postavlja u stanje ustede elektricne energije u stanju mirovanja, time stedeci

potrosnju energije klima uredaja.
Funkcija ustede elektricne energije u stanju mirovanja postoji na sljede¢im unutarnjim jedinicama.

| Za sve modele nakon tipa FTXS20/25/35J type
/\ OPREZ

* Funkcija ustede elektricne energije u stanju mirovanja moze se pokrenuti samo na navedenim modelima.

B Postupak ukljucivanja funkcije ustede elektricne energije

u stanju mirovanja

1) Provijerite je li glavno napajane isklju¢eno. Ako nije,
iskljucite ga.

2) Uklonite poklopac zapornog ventila.

3) Odspoijite selektivni priklju¢ak za ustedu elektricne
energije u stanju mirovanja.

4) Ukljucite glavno napajanje.

Ty

Funkcija ustede elektricne Funkcija ustede elektricne

energije u pripremnom energije u pripremnom
(standby) stanju je (standby) stanju je
iskljucena. ukljucena.

Funkcija ustede elektri¢ne energije u pripremnom (standby)
stanju iskljuena je prije otpreme.

/\ OPREZ
« Prije nego spojite ili odspojite selektivni priklju¢ak za ustedu elektricne energije u stanju mirovanja, uvjerite se da je glavno

napajanje isklju¢eno.
« Selektivni priklju¢ak za ustedu elektri¢ne energije u stanju mirovanja obavezan je ako je spojena unutarnja jedinica koja nije gore

navedena.
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Postupak ispumpavanja

Zbog zastite okoliSa svakako obavite ispumpavanje prilikom premjestanja ili odlaganja jedinice.

1) Uklonite poklopac ventila sa zapornog ventila tekuéine i zapornog ventila plina. Zapomi Imbus Kijug
2) lzvrSite prinudno hladenje. e e
3) Nakon 5 do 10 minuta imbus klju¢em zatvorite zaporni ventil tekucine. Zatvori
4) Nakon 2 do 3 minute zatvorite zaporni ventil plina i zaustavite prinudno hladenje. Zapori
ventil plina

Poklopac ventila
Servisni priklju¢ak

Prinudno hladenje
B Rukovanje sklopkom za UKLJUCENO/ISKLJUCENO unutarnje jedinice
Sklopku za UKLJUCENO/ISKLJUCENO unutarnje jedinice drzite pritisnutu
najmanje 5 sekundi. (Uredaj se pokrece.)
* Nacin prinudnog hladenja automatski ¢e se zaustaviti nakon otprilike
15 minuta.
Za zaustavljanje rada pritisnite sklopku za UKLJUCENO/ISKLJUCENO
unutarnje jedinice.
B Rukovanje daljinskim upravljatem unutarnje jedinice
+ Opis postupka procitajte pod naslovom "Ukljucivanje probnog rada s pomocu
daljinskog upravljac¢a" u priruéniku za instalaciju prilozenom uz unutarnju
jedinicu. Postavite nacin rada na "hladenje".

/\ OPREZ

» Kada dodirujete prekida¢, nemojte dodirnuti redne stezaljke. Stezaljke su pod visokim naponom pa bi moglo doéi do strujnog
udara.

* NajviSe 3 minute nakon zatvaranja zapornog ventila tekucine zatvorite zaporni ventil plina, a zatim zaustavite prinudno
hladenje.
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Postavka za nestambene objekte
(hladenje pri niskim vanjskim
te m pe ratu ram a) | Za modele RXS20/25/35 |

Ova je funkcija namijenjena objektima poput prostorija s opremom ili prostorija s raunalima. Ne smije se nikada

upotrebljavati u stambenim prostorima ili uredima u kojima borave ljudi.

1) Presijecanjem premosnika 9 (J9) na tiskanoj plocici proSirit cete radni raspon do temperature od —15°C. No padne li vanjska

temperatura ispod —20°C, rad ¢e se prekinuti i nastaviti kada se temperatura podigne.

-~
[H|
He
Presijecite J9 elektrinim D © @g
klijestima ili sliénim
alatom. | = )
\_
/\ OPREZ

« Ako je vanjska jedinica postavljena tako da je izmjenjivac topline jedinice izloZzen izravnom udaru vjetra, napravite

vjetrobran (zid).
* U slu€aju postavki za nestambene objekte unutarnja jedinica povremeno moze proizvoditi buku zbog ukljucivanja

i isklju€ivanja vanjskog ventilatora.
* Ne postavljajte ovlazivace ili druge predmete koji mogu povecéati vlaznost zraka u prostorijama u kojima se primjenjuju

postavke za nestambene objekte.

Zbog upotrebe ovlaziva¢a rosa se moze kondenzirati iz izlaznog otvora unutarnje jedinice.

* Presijecanjem premosnika 9 (J9) ventilator unutarnje jedinice postavlja se u najvisi polozaj. O tome obavijestite korisnika.

12
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Ozicenje
/\ UPOZORENJE

* Ne upotrebljavajte oblozene Zice, upletene Zice, produzne kabele ili zvijezdaste prikljucke jer oni mogu dovesti
do pregrijavanja, strujnog udara ili pozara.

+ U uredaj ne postavljajte elektricne dijelove kupljene u trgovini. (Na rednim stezaljkama nemojte razvoditi snagu
odvodne crpke i sl.) To moze dovesti do elektri¢nog udara ili pozara.

» Obavezno instalirajte detektor dozemnog spoja. (Onaj koji moze podnijeti vise harmoniéne struje.)
(Jedinica se sluzi inverterom, $to znaci da mora imati detektor dozemnog spoja koji moze podnijeti viSe harmoni¢ne
struje kako bi sprijeCio nepravilnosti u radu samog detektora dozemnog spoja.)

* Postavite svepolni prekida¢ s najmanje 3 mm udaljenosti izmedu kontaktnih tocaka.

» Kabel napajanja ne spajajte na unutarnju jedinicu. To moze dovesti do elektricnog udara ili pozara.

+ Zastitni osigura¢ nemoijte ukljucivati prije dovrSetka svih radova.

1) Skinite izolaciju sa Zice (20 mm). Zice uévrstite
. P . . ikljucaka. N
2) Spojite prikljuéne vodove izmedu unutarnje Yicima prijucara. Vaniska
i vanjske jedinice pazeéi na odgovarajuée Zica izmedu jedinica Jo e y .
njske jedinice paz dgovaraju 4-3iina, 1,5 mm? il vige $233[5Ne Zicanapajanja
brojeve priklju¢aka. Cvrsto pritegnite vijke HO5RN ST, X7 3-zilna, 2,5 mm? il vise
T v . " . HO5RN
priklju€aka. Preporucujemo da vijke pritegnete o

plosnatim odvijaCem. Vijci se nalaze na rednoj 7
s Unutarnja |2
Stezaljkl- jedinica (3

Sigurnosni| | Prekidac o
prekidaé [ dozemnog — Napajanje
16A spoje 50 Hz, 220-240 V

Zice utvrstite
vijcima prikljuc¢aka. — Uzemljenje

Redna stezaljka
napajanja

\

Qi

Vi
I

Zice oblikujte tako
da servisni
poklopac i poklopac
zapornog ventila
Cvrsto prianjaju.

Upotrijebite propisani tip Dobro uévrstite zadrza€ ozi€enja kako zavrseci
Zice i ¢vrsto je spojite. Zica ne bi bili izlozeni vanjskim naprezanjima.

Prilikom spajanja Zica na redne stezaljke napajanja pridrzavajte se dolje spomenutih napomena.
Mijere opreza za oZi€enje napajanja.

/\ OPREZ

* Prilikom spajanja prikljuénih Zica na rednu stezaljku uz pomoc¢ jednoZilnih Zica, obavezno ih isprepletite.
Nepravilni radovi na ozi¢enju mogu dovesti do pregrijavanja i pozara.

Prekomjerno ogoljena
Zica moze prouzrociti
strujni udar ili izboj struje,

Skinite izolaciju Zice
do ove tocke.

X Pogresno

) Q)
Y T e [0

QO Dpobro X Pogresno

Skidanje izolacije sa zice na rednoj stezaljki
» Ako morate koristiti upletene Zice, za prikljuivanje napajanja na ) .
. - . - ! Okrugli nelemljeni
rednu stezaljku svakako Koristite redne stezaljke za krimpanje terminal
prstenima. Okrugle prstenaste priklju¢ke s urezima postavite do ’\N B
@‘) Upletena zica

prekrivenog dijela Zice i u€vrstite ih.

3) Povucite zZicu i pazite da je ne prekinete. Zatim blokirajte Zicu u mjestu.

B Hrvatski 13



Ozicenje

Elektricka shema

[mEE| 1 Prikljuéna stezaljka
: Prikljuéak
- . Povezivanje
BLK : Crna
BLU : Plava
BRN : Smeda
GRN 1 Zelena
Napomene : Uvjete napajanja provjerite na nazivnoj plogici.
OUTDOOR
CONDENSER
DISCHARGE

Tablica dijelova u shemi ozi¢enja

C400,C405 ............ Kondenzator
(5] = 3 Diodni most
E1,E2,HL1,HN1,
HR1,HR2,MR30_A,

MR30_B.....ccccceuveee Priklju¢ak

E1H. oo Grija¢
FU1,FU2,FUS ........ Osiguraé

IPM1 e Inteligentni modul napajanja
U Pod naponom
LT Zavojnica

LIR oo Reaktor
MIC...coieeeee. Motor kompresora
MITF Motor ventilatora
MR30,MRCW,

MRM10.....cceeeeee. Magnetski relej
N Neutralni vodi¢

14

= N N = 1 Vanjsko ozZi¢enje
-O- : Terminal
ORG : Narancasta
RED : Crvena
WHT :  Bijela
YLW : Zuta
Vanjska
Kondenzator
Ispust
PCB1 ..o Tiskana plogica
PS e Napajanje
QML i, Zastita od preopterecenja
R1T,R2T,R3T ......... Termistor
$20,S30,S40,S50,
S71,S80,S90.......... Priklju¢nica

........................ Odvodnik prenapona
.... Varistor
....................... Redna stezaljka
...................... Obustava napajanja

....Zavojnica elektroni¢kog ekspanzijskog ventila

........................ Svitak prekretnog elektromagnetskog ventila

........ Feritna jezgra
Zastitno uzemljenje
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Probni rad i testiranje

1. Probniradi testiranje

1-1 Izmjerite napon napajanja i uvjerite se da je unutar propisanog raspona.

1-2 Probni rad treba provesti u nacinu hladenja ili grijanja.

» U nacinu hladenja odaberite najnizu programabilnu temperaturu, a u grijanju najvisu.

1) Ovisno o temperaturi u prostoriji, probni rad moze biti onemoguc¢en u bilo kojem nacinu rada.
2) Po dovrSetku probnog rada postavite temperaturu na normalnu razinu (od 26°C do 28°C u nacinu hladenja,

20°C do 24°C u nacinu grijanja).

3) Kao zastitnu mjeru sustav onemogucuje ponovni poCetak rada 3 minute nakon isklju€ivanja.

1-3 Obavite probni rad u skladu s priru€nikom za postavljanje kako biste provijerili da sve funkcije i dijelovi

rade ispravno, kao npr. pomicanje otvora za zrak.

+ U stanju mirovanja klima uredaj tro$i malu koli¢inu elektricne energije. Ako ga necete upotrebljavati neko vrijeme

nakon postavljanja, iskljucite osigura¢ kako biste sprijecili nepotrebno troSenje elektricne energije.

» Ako se osigurag aktivira kako bi prekinuo napajanje klima uredaja, sustav ¢e nastaviti s radom kada se osigura¢
ponovo otvori. Radit ¢e u onom nadinu u kojem je doSlo do prekida.

2. Stavke testiranja

Stavke testiranja

Simptom

Provjera

Unutarnja i vanjska jedinica pravilno su postavljene na ¢vrstoj podlozi.

Pad, vibracije, buka

Rashladni plin ne istjecCe.

Nepotpuna funkcija hladenja/
grijanja

Cijevi rashladnog plina i tekucine te produzetak unutarnje cijevi za
odvod toplinski su izolirane.

Istjecanje vode

Linija za odvod pravilno je postavljena.

Istjecanje vode

Sustav je pravilno uzemljen.

I1zboj struje

Za oZi€enje izmedu jedinica upotrijebljene su propisane Zice.

Ne radi ili je doSlo do
oStecenja pregrijavanjem

Ulaz i izlaz zraka iz unutarnje ili vanjske jedinice obavlja se neometano.

Nepotpuna funkcija hladenja/
grijanja

Zaporni ventili su otvoreni.

Nepotpuna funkcija hladenja/
grijanja

Unutarnja jedinica pravilno reagira na naredbe daljinskog upravljaca.

Ne radi

B Hrvatski
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