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Sakerhetsforeskrifter

+ De sakerhetsforeskrifter som anges nedan &r klassificerade som VARNING och FORSIKTIGT. De innehaller bada
viktig information rérande sakerhet. Se till att folja alla dessa anvisningar.
+ Betydelsen av rubrikerna VARNING och FORSIKTIGT

A VARNING........... Underlatelse att folja dessa anvisningar kan leda till personskada eller dodsfall.

A FORSIKTIGT ..... Underlatelse att folja dessa anvisningar kan leda till skada pa egendom eller personskada,
vilka kan vara allvarliga beroende pa omstandighet.

« Sakerhetsmarkeringarna som visas i denna handbok har féljande betydelser:

0 Se till att folja instruktionerna. 9 Se till att jorda enheten ordentligt. ® Forsok aldrig.

« Efter avslutad installation ska du utféra en testkorning for att kontrollera att det inte finns nagra fel och med
hjalp av bruksanvisningen forklara for kunden hur luftkonditioneringen fungerar och hur den ska skoétas.
+ Den engelska texten ar originalinstruktionerna. Ovriga sprak ar éversattningar av originalinstruktionerna.

+ Be din aterforsaljare eller annan kvalificerad personal att utfora installationsarbetet.
Forsok inte installera eller reparera luftkonditioneringsaggregatet pa egen hand. En felaktig installation kan leda till vattenlacka, elektrisk
stot eller brand.

« Installera luftkonditioneringsaggregatet enligt anvisningarna i den héar installationshandboken.
En felaktig installation kan leda till vattenlacka, elektrisk stét eller brand.

+ Se till att endast de specificerade tillbehdren och delarna anvands vid installationsarbete.
Om de specificerade delarna inte anvands kan det medféra vattenlacka, elstét eller brand.

* Installera luftkonditioneringsaggregatet pa ett underlag som klarar av dess vikt.
Om underlaget inte ar starkt nog kan utrustningen falla ned och orsaka personskada.

+ Alla elarbeten maste utforas i enlighet med de gallande lokala och nationella bestdmmelserna och anvisningarna

i den har installationshandboken. Anvand alltid en dedikerad natanslutningskrets.
Otillracklig kapacitet i stromkretsen och ett felaktigt installationsarbete kan orsaka elektriska stétar eller brand.

» Anvand en kabel av lamplig l1angd.
Anvand inte skarvade kablar eller férlangningssladdar eftersom det kan leda till dverhettning, elstotar eller brand.

« Se till att all eldragning ar sakert utférd med de specificerade kablarna och att kopplingarna och kablarna inte

utsatts for nagon dragbelastning.
Felaktiga anslutningar eller upphangning av kablar kan resultera i onormal varmeutveckling eller orsaka brand.

+ Vid dragning av stromférsérjningen och anslutning av kablaget mellan inom- och utomhusenheten ska kablarna

placeras sa att kopplingsboxens lucka kan fastas ordentligt.
Felaktig placering av kopplingsboxens lucka kan resultera i elstétar, brand eller éverhettning av kopplingarna.

» Om koldmediegas lacker ut vid installationsarbetet ska omradet genast vadras ut. o
Giftig gas kan bildas om kéldmediet kommer i kontakt med 6ppen laga.

» Undersok enheten for gaslackage efter slutford installation. 0
Giftig gas kan uppkomma om kéldmediegasen lacker ut i rummet och kommer i kontakt med en eldkélla, exempelvis en flaktvarmare,

kamin eller spis.

+ Vid installation eller flytt av luftkonditioneringsaggregatet maste du lufta kdldmediekretsen for att sékerstalla
att den ar tom pa luft och bara anvanda det angivna kéldmediet (R410A).
Férekomsten av luft eller andra frammande féremal i kdldmediekretsen leder till en onormal tryckdkning som kan leda till skador pa
utrustningen och till och med personskador.

 Under installationen maste kdldmedieréren monteras ordentligt innan kompressorn startas.
Om koldmedierdren inte ar anslutna och stoppventilen ar 6ppen nar kompressorn kérs kommer luft att sugas in vilket leder till ett onormalt tryck
i kdldmediecykeln vilket i sin tur.

» Under nedpumpning ska du stoppa kompressorn innan du tar bort kdldmedieroren.
Om kompressorn fortfarande arbetar och stoppventilen ar ppen under nedpumpning kommer Iuft att sugas in nar kéldmedierdren avlagsnas,
vilket orsakar ett onormailt tryck i kylningscykeln vilket kan leda till skador p& utrustningen eller till och med personskador.

+ Se till att jorda luftkonditioneraren. g

Jorda inte enheten till ett vattenledningsror, askledare eller telefonjordledning. En felaktig jordning kan leda till elektrisk stot.

+ Se till att installera en jordfelsbrytare.
Underlatelse att installera en jordfelsbrytare kan leda till elektrisk st6t eller brand.

/N FORSIKTIGT

+ Installera inte luftkonditioneraren pa platser dar det féreligger en risk for lackage av bréannbar gas. ®
| héandelse av gaslacka, kan ansamling av gas i narheten av luftkonditioneraren leda till brand.

 Folj instruktionerna i den har installationshandboken och installera draneringsror for att sékerstalla korrekt

dranering och isolering av ror for att forhindra kondensering.
Inkorrekt dragning av draneringsréren kan resultera i vattenlackage och skador pa lokalen.

B Svenska



+ Dra at kragmuttern enligt den angivna metoden med hjalp av en momentnyckel.
Om flansmuttern sitter f6r hart kan den spricka efter en tids anvandning vilket kan leda till kylmedielackage.

+ Se till att vidta tillrackliga atgarder for att forhindra att utomhusenheten anvands som boplats for smadjur.
Smadjur som kommer i kontakt med stromférande komponenter kan orsaka fel, rokutveckling eller eldsvada. Ge kunden instruktioner om att
halla omradet omkring enheten rent.

» Temperaturen i kylmediekretsen blir hdg, hall kabeln mellan enheterna undan fran kopparrér som inte
ar varmeisolerade.

« Denna apparat ar avsedd fér anvandning av en expert eller instruerade anvandare i affarer, inom lattindustrin
och lantbruk, eller av lekman fér kommersiell anvandning och anvandning i hemmet.

* Ljudtrycksnivan ar mindre an 70 dB(A).

Tillbehor

Tillbeh6ér som medféljer utomhusenheten:

(A) Installationshandbok 1

(C) Etikett for kylmediepafylining (B) Avioppsplugg (varmepumpmodeller)

Contains fluorinated greenhouse gases covered
M by the Kyoto Protocol 1
RIOA] o< o

kg Sitter pa undersidan av packladan.

(D) Flersprakig etikett om fluorerande vaxthusgas

Sakerhetsanvisningar for val av plats

1) Valj en plats som ar tillrackligt stabil att den klarar av enhetens vikt och vibrationer och dar driftsljudet inte forstarks.

2) Valj en plats dar den utblasta varma luften fran enheten eller enhetens buller inte orsakar nagon olagenhet for en granne.

3) Installera inte enheten i narheten av ett sovrum eller liknande eftersom driftsljudet kan stora.

4) Det maste finnas tillrackligt med utrymme for att kunna bara enheten till och fran platsen.

5) Det maste finnas tillrackligt utrymme for luftcirkulation och inga hinder omkring luftintaget och luftutslappet.

6) Det far inte finnas nadgon mgjlighet till att brandfarlig gas kan kommer att lacka nagonstans i narheten.

7) Installera enheter, sladdar och kablar mellan enheter minst 3 m fran tv- och radioapparater. Annars kan det orsaka stérningar
av bilder och ljud. (Brus kan uppsta dven om de ar mer an 3 m ifran varandra pga. radiovagsférhallanden.)

8) | kustnara omraden eller pa andra platser som har en atmosfar med hog salthalt kan korrosion forkorta livslangden for
luftkonditioneringsaggregatet.

9) Eftersom kondens draneras fran utomhusenheten ska inget som kan komma att skadas av fukt placeras under enheten.

OBS!
Enheter kan inte installeras hangande fran tak eller staplade pa varandra.

/\ FORSIKTIGT

Nar luftkonditioneringsaggregatet anvands pa platser med lag

omgivande temperatur ska nedanstaende instruktioner foljas.

* Installera utomhusenheten med sin sugsida mot vaggen for
att forhindra att den utsatts for vind.

* Installera aldrig utomhusenheten pa en plats dar sugsidan

o Konstruera ett stort skarmtak
e Bygg en pelare

kan utsattas for direkt vind. Installera enheten tillrackligt hogt
« Det rekommenderas att du installerar en avskarmningsplat AL over mark for att forebygga att
. . .. . N s T 99 - enheten tacks av snd.
pa utomhusenhetens luftsida for att inte utsatta den for vind. -

» | omraden med kraftiga snofall ska en sadan plats valjas dar
snon inte paverkar enheten.

2 B Svenska



Installationsritningar for utomhusenhet

Max. tillaten rérlangd 20m
= | Min. tillaten rérlangd 1,5m
— — Linda isoleringsréret med
Max. tillaten rérhojd 15m avslutningstejp fran botten
*| Ytterligare kylmedel till toppen.
som krévs for
20 g/m

kylmedelsror som

overskrider 10 m langd.

Gasroér Yttre diameter 9,5 mm

Vatskeror Yittre diameter 6,4 mm

* Se till att fylla pa ratt mangd ytterligare kylmedel.

| annat fall kan samre prestanda erhallas.

** Den foreslagna kortaste rorlangden ar 1,5 m, for att undvika
oljud fran utomhusenheten och vibrationer.
(Mekaniskt oljud och vibrationer kan uppsta beroende pa hur
enheten monteras och vilken miljé den anvénds i.)
Vid anslutning av FVXS-inomhusenheten, ska den kortaste
rérdragnings- langden vara minst 2,5 m.

( /A FORSIKTIGHET|

**Stall in rérlangden I
mellan 1,5 m och 20 m.

Medge 300 mm
arbetsutrymme
under innertaket.

1

I

7”7"

i

[

|

Pa platser med dalig avrinning,
anvand blockbaser

for utomhusenheten.

Justera fothdjden tills enheten
star plant. | annat fall kan
vattenlackage eller pdlar med
vatten intraffa.

(Fran
Sida)

B Svenska
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enhetens Dar det finns risk for att enheten
kan falla, anvand fotbultar eller vajrar.
enhet: mm

Medge plats for rérdragning
och service av elektriska delar.

—— Stoppventilkapa
B Sa har avlagsnar man
stoppventilkapan
« Skruva loss skruven
pa stoppventilkapan.
« Skjut locket nedat
for att avlidgsna det.

B Montering av
stoppventilkapan

«Forin 6vre delen
av stoppventilkapa
i utomhusenheten
for att installera.

« Dra at skruvarna.




Installationsriktlinjer

+ Folj installationsriktlinjerna nedan da vaggen eller nagot annat hinder ar i vagen fér utomhusenhetens luftintag eller utblas.
* For alla installationsmoénster nedan ska vagghojden pa utloppssidan vara hogst 1200 mm.

| Vagg mot ena sidan | | Vagg mot tva sidor |

Mer an 50 Mer a@n 100

Luftens
riktning

1200 eller
mindre

Mer an 50 Mer an 50

Sett fran sidan Sett ovanifran

| Vagg mot tre sidor |

| Mer an 150

Mer an 300

A4
Sett ovanifran enhet: mm

Forsiktighetsatgarder vid installation

+ Kontrollera installationsgrundens styrka och niva sa att enheten inte orsakar nagra driftsvibrationer eller brus efter installation.

» Fast enheten ordentligt med hjalp av grundbultarna enligt grundritningen. (Férbered 4 uppsattningar av M8- eller M10-grundbultar,
muttrar och brickor, vilka alla ar lokalt anskaffade.)

 Virekommenderar att grundbultarna skruvas in tills de ar 20 mm fran fundamentets yta.

Nuiin S
W7

Installation av utomhusenhet

1. Installera utomhusenhet

1) Vid installation av utomhusenheten, se "Sakerhetsféreskrifter for val av plats" och "Installationsritningar fér utomhusenhet".
2) Om draneringsarbete ar nédvandigt, folj nedanstaende procedurer.

2. Draneringsarbete
- Draneri rt
1) Anvand avtappningsplugg fér avtappning. raneringspo

2) Om draneringsporten ar tackt av en monteringsbas eller golvyta placerar
du ytterligare fotbaser minst 30 mm héga under utomhusenhetens fétter.

3) | kalla omraden ska du inte anvanda en avtappningsslang med utomhusenheten.
(Det finns risk for att avtappningsvattnet fryser vilket kan férsamra

varmeprestandan.) Slang (kommersiellttillganglig,
innerdiameter 16 mm)

Bottenram

Avtappningsplugg

4 B Svenska



Installation av utomhusenhet

3.

Flansning av roranden

1) Kapa réranden med en réravskarare.
2) Avlagsna grader med snittytan nedat sa
att inga span kommer in i roret.
3) Satt pa flansmuttern pa roret.
4) Flansa roret.
5) Kontrollera att flansningen har utforts korrekt.

(Kapa exakt vid
ratt vinklar.)

Ta bort grader.

Stall in exakt vid det lage som visas nedan.

Flansning

_¥A
m
| Gjutning

Flansverktyg for R410A

Konventionellt flansverktyg

Kopplingstyp

Kopplingstyp (fast typ)

Vingmuttertyp (tummattstyp)

A 0-0,5 mm

1,0-1,5 mm

1,5-2,0 mm

Kontrollera ———
Réranden maste

ha jamna flansar
i en perfekt cirkel.

Flansens inneryta
maste vara perfekt.

Se till att flansmuttern
ar monterad.

/\ VARNING

» Anvand inte mineralolja pa den flansade delen.

» Forhindra att mineralolja kommer in i systemet eftersom den kan paverka enheternas livslangd.

+ Anvand aldrig rérledningar som har anvants i nagon tidigare installation. Anvand endast de delar som levereras med enheten.
+ Installera aldrig ndgon avfuktare for denna R410A-enhet eftersom det kommer att férkorta livslangden.

« Avfuktningsmaterial kan I6sas upp och komma att skada systemet.

+ Ofullstandig flansning kan orsaka att kéldmediegas lacker ut.

4,

/N\ FORSIKTIGT

» Anvand flansmuttern fixerad i huvudenheten. (For att férhindra sprickor i flansmuttern pga. aldersférsamring.)
» For att férhindra gaslackage, applicera kylolja endast pa flansens inre yta. (Anvand kylolja for R410A.)
» Anvand momentnycklar vid atdragning av flansmuttrarna for att férhindra skador pa flansmuttrarna och gaslackage.

Anslutning av kéldmedieror

+ Passa in mittpunkterna pa bada flansarna och dra at flinsmuttrarna 3 eller 4 varv fér hand. Dra sedan at dem helt med

momentnycklarna.
[Dra at] [Applicera olja]
Momentnyckel . . Applicera kylolja pa
/-\I;_)phcue;a r:m?t:(yl_t n den inre ytan av
Olja pa den ytire ytan. flansen.
Flansmutter
Skruvnyckel

Réranslutning

Flansmutter
Applicera inte kylolja pa
flansmuttern for att undvika

atdragning med fér hégt moment.

Atdragningsmoment fér flansmutter

Atdragningsmoment fér ventilkapa

(333-407 kgf * cm)

(144-175 kgf » cm)

(220-280 kgf » cm)

Gassida Vatskesidan Gassida Vatskesidan
3/8 tum 1/4 tum 3/8 tum 1/4 tum
32,7-399N*m 14,2-172N*m 21,6-27,4 N+*m 21,6-27,4 N *m

(220-280 kgf » cm)

B Svenska

Atdragningsmoment fér serviceportens kapa

10,8-14,7 N » m (110-150 kgf « cm)




Installation av utomhusenhet

4-1 Hantera roren med varsamhet

i I i - Végg
1) Skydda den 6ppna anden av réret mot damm och fukt. LA o o Ryt
2) Alla rérbojar ska vara sa mjuka som méjligt. Anvand en Rl,gn O oo Tanaana
rérbockningsapparat for rérbockningen. finns ugngangng, ta%k
@‘ fléanssppningen med
4-2 Val av koppar och varmeisoleringsmaterial telp for att halla smuts W
Nar du anvander kommersiella kopparrdr och rérdelar ska du vara
uppmarksam pa foljande:
1) Isoleringsmaterial: Polyetylenskum
Varmedverforingshastighet: 0,041 till 0,052 W/mK (0,035 till 0,045 kcal/mh°C)
Kylmediegasrorets yttemperatur nar 110°C max.
Valj varmeisoleringsmaterial som motstar denna temperatur.
2) Var noga med att isolera bade gas- och vatskerdren och anvand .
de isoleringsmatt som anges nedan. Ledning mellan enhetema
Varmeisolerin Véarmeisolering Geere! Vétskeror
Gassida Vétskesida i 'ng av vatskeror-
av gasrorledningar :
ledningar
Yttre diameter Yttre diameter Inre diameter Inre diameter
9,5mm 6,4 mm 12-15mm 8-10 mm Isolering av Isolering av
Minsta bbjradie Tjocklek 10 mm Min. Saningar letiningar
30 mm eller mer Slutbehandlingstejp Draneringsslang
Tjocklek 0,8 mm (C1220T-0O)
3) Anvand separat varmeisolering for gasror och flytande kéldmedieror.
B Svenska




Installation av utomhusenhet

5.

/N VARNING

Evakuera systemet med vakuumpump och kontrollera om det lacker gas

Blanda inte in nagot annat @mne an det angivna kéldmediet (R410A) i kylningscykeln.

Om det uppstar lackage av kdldmediet ska rummet vadras sa fort som mojligt och sa mycket som méjligt.

R410A, liksom andra kéldmedier, ska alltid uppsamlas och aldrig slappas ut direkt i miljén.

Anvand en vakuumpump som endast ar avsedd fér R410A. Anvandning av samma vakuumpump for olika kéldmedier
kan skada vakuumpumpen eller enheten.

» Nar rérdragningsarbetet har slutforts maste réren avluftas och kontrolleras Sammanlagd  Tryck-
for gasléckage. tryckmatare matare
* Om du anvander ytterligare kéldmedium ska du forst evakuera kdldmedierdren Métar-
och inomhusenheten med hjalp av en vakuumpump innan du fyller pa ytterligare grenror Viitska
kéldmedium. entiaoor vont
« Anvand en sexkantsnyckel (4 mm) for att mandvrera stoppventilen. gy, || |]1es ertikapor
+ Alla rérskarvar for kdldmedieréren ska dras at med momentnyckel till angivet ventil IVZﬁfif' =|0 o
atdragningsmoment. Pafylinings-
slangar

3)

4)

7)

8)

Vakuumpump ~ Serviceport
Gasavstangningsventil

Anslut den utstickande sidan av pafyliningsslagen (som kommer fran matinstrumentférdelaren) till gasstoppventilens
serviceport.

Oppna matinstrumentférdelarens lagtrycksventil (Lo) helt och stang dess hégtrycksventil (Hi) helt.
(Hogtrycksventilen behover darefter inte mandvreras.)

Vakuumsug och se till att den sammansatta tryckmataren visar —0,1 MPa (-76 cmHg).*1

Stéang matinstrumentférdelarens lagtrycksventil (Lo) och stoppa vakuumpumpen.
(Behall detta lage i nagra minuter for att se till att den sammansatta tryckinstrumentmatarens visare inte faller tillbaka.)*2

Ta bort kdporna fran vatskestoppventilen och gasstoppventilen.

Vrid vatskestoppventilens stang 90 grader moturs med en insexnyckel for att 6ppna ventilen.

Stang den efter 5 sekunder och kontrollera att ingen gas lacker ut.

Kontrollera med hjalp av sapvatten om gas lacker fran inomhusenhetens flans och utomhusenhetens flans samt ventilstdngerna.
Efter kontrollen ska du torka bort allt tvalvatten.

Koppla bort pafyliningsslangen fran gasstoppventilens serviceport och dppna sedan vatske- och gasstoppventilerna helt.
(Forsok inte att vrida ventilstangen langre an dess stopplage.)

Dra at alla ventilkapor och serviceportkapor for vatske- och gasstoppventilerna med en momentnyckel till angivet viidmoment.

*1. Rorlangd jamfort med vakuumpumpens korningstid.

Rérlangd Upp till 15 m Mer én 15 m

Korningstid Ej mindre an 10 min. Ej mindre an 15 min.

*2. Om den sammansatta tryckinstrumentmatarens visare faller tillbaka kan det bero pa att kylmediet innehaller vatten eller att det
finns en 16s rérkoppling. Kontrollera alla rérkopplingar och dra at muttrar vid behov och upprepa sedan steg 2) till 4).

B Svenska



Installation av utomhusenhet

6. Fylla pa kylmedel

Kontrollera vilken typ av kylmedel som ska anvandas pa maskinens markplat.

Forsiktighetsatgarder vid pafylining av R410A

Fyll pa fran gasroret i flytande form.

Detta ar ett blandkylmedel och kan orsaka férandringar i kylmedelssammansattningen om det fylls pa i gasform, detta kan

ha negativ inverkan pa driften.

1) Innan pafylining, kontrollera om cylindern har en sifon ansluten eller inte. (Den ska ha en text liknande
"vatskepafyllningssifon ansluten" pa sig.)

Fylla en cylinder med en ansluten sifon Fylla évriga cylindrar
Stall cylindern rakt under Vand cylindern upp och ned under
pafyllining. pafylining.

Det finns ett sifonrér pa insidan,
sa cylindern behdver inte vara upp
och ned for att fyllas med vatska.

« Se till att anvanda R410A-verktygen for att sékerstalla trycket och att forhindra att frammande foremal kommer in.

1Den har produkten innehaller fluorerade véxthusgaser téckta Den ifyllda etiketten maste fastas 1 kylmedelspafylining pa fabriken

o . . i N4 8 ; for produkten:
lav Kyoto-avtalet. Slapp inte ut gasen i luften. i nérheten av produktpafyliningsporten s6 onhetens namnplatta
| (t.ex. pa insidan av stoppventilkapan).

| Kylmedelstyp: R410A - - 2 ytterligare kylmedelsméngd
: GWP(1) vérde: 1975 (1) GWP - Global Warming Potential Conlalns fluorinated greenhouse gases covered | 4 pafylining i faltet

by the Kyoto Protocol

A i H _ 3 total kylmedelspafylining
:FyII i med bestandigt blck, (global uppvarmningspotential) RA10A @-@_1

4 Innehaller fluorerade vaxthus-

1 B kylmedelspafyliningen pa fabriken for produkten, ®=|jki gaser tackta av Kyoto-
' m @ den ytterligare mangd kylmedel som fylls pa ute pa faltet @ ) 2 avalet
B (D+® den totala kylmedelspafyliningen |=‘ 5 utomhusenhet
l —
L4 ":] | ®+®_I JKA—S 6 kylmedelscylinder och

: pa etiketten fér kylmedelspafylining som medféljer produkten. =
| 6 5

samlingsror fér pafylining av

Nationellt genomférande av EU:s férordning om vissa fluorerade vaxthusgaser kan krava att lampligt nationellt sprak finns
pa enheten. Darfor medfoljer ytterligare en etikett med flersprakig information om fluorerade vaxthusgaser enheten.
Instruktioner for klisterlappen illustreras pa baksidan av den etiketten.

Elbesparing i standbylage

Funktionen for elbesparing i standbyldge stanger av stromforsorjningen till utomhusenheten och stéller
in inomhusenheten i standbyldge for elbesparing vilket minskar luftkonditioneringsaggregatets stromforbrukning.
Funktionen for elbesparing i standby fungerar pa foljande inomhusenheter.

| For alla modeller efter typen FTXS20/25/35J |
/A FORSIKTIGT

* Funktionen for elbesparing kan inte anviandas pa andra modeller &r de som omnamns.

B Procedur for aktivering av elbesparingsfunktionen
i standbylage
1) Kontrollera att huvudstrémforsérjningen ar avstangd.
Om den inte ar det stéanger du av den.
2) Ta bort stoppventilkapan.
3) Koppla bort valjarkontakten for elbesparing i standbylage.
4) Sla pa huvudstromférsorjningen.

Elbesparingsfunktionen Elbesparingsfunktionen
i standbylage avaktiverad. i standbylage aktiverad.

Funktionen ar avaktiverad vid leverans.

/N FORSIKTIGT

« Innan du ansluter eller kopplar bort valjarkontakten for elbesparing i standbylage kontrollerar du att huvudstrémforsérjningen

ar avstangd.
« Valjarkontakten for elbesparing i standbylage kradvs om en annan inomhusenhet &n den ovan namnda &ar ansluten.

8 B Svenska



Nedpumpningsdrift

For att skydda miljon, var noga med att utfora foljande nedpumpningsaktivitet vid forflyttning eller kassering
av enheten.

1) Ta bort ventilkapan fran vatskestoppventilen och gasstoppventilen. Insexnyckel
2) Utfor tvingad kylning. Mopaitak
3) Efter 5 till 10 minuter, stédng vatskestoppventilen med en insexnyckel. Sténg
4) Efter 2-3 minuter, stang gasstoppventilen och stoppa den tvingade kylningen. Gas-avstang %
ningsventil Ventilhatt
Serviceport

Tvingad kylning
B Anvinda inomhusenhetens PA/AV-omkopplare
Tryck in inomhusenhetens PA/AV-omkopplare i minst 5 sekunder. (Driften startar.)
« Den tvingade kyldriften stoppar automatiskt efter ca. 15 minuter.
For att stoppa driften, tryck pa inomhusenhetens PA/AV-omkopplare.
B Anvinda inomhusenhetens fjarrkontroll
» Las om proceduren i "Testkdrning fran fjarrkontrollen" i den
installationshandbok som sitter pa inomhusenheten. Stall in driftiaget
pa "kyla".

/N\ FORSIKTIGT

* Ror inte pa anslutningsblocket nar du trycker pa knappen. Det finns hégspanning dar sa du kan fa en elstot.
 Nar vatskeavstangningsventilen har stangts, stdng gasavstangningsventilen inom 3 minuter och stang darefter av den
tvingade kylningen.

Anlaggningsinstallning (kylning vid lag
uto m h u ste m pe ratu r) | Fér modellerna RXS20/25/35 |

Den hér funktionen ar utformad for anlaggningar som utrustningsrum och datorhallar. Den anvdnds aldrig pa en plats dar
personer befinner sig.
1) Bydling 9 (J9) pa kretskortet utkar driftomradet ner till —15°C. Men den kommer att stanna om utomhustemperaturen sjunker
under —20°C och starta upp igen nar temperaturen stiger.

/

NN

=

s

o, s O mﬂﬁ Goo
FERHE Ly =

Klipp J9 med avbitare
eller liknande verktyg. oo &=

o

/\ FORSIKTIGT

» Om utomhusenheten installeras dar enhetens varmevaxlare utsatts for direkt vin, maste du tillhandahalla ett vindskydd.

* Intermittent oljud kan uppsta fran inomhusenheten nar utomhusenhetens flakt slas pa och av vid anvandning av
anlaggningsinstallningar.

* Placera inte luftfuktare eller andra apparater som kan héja luftfuktigheten i rum dar anlaggningsinstalliningar anvands.
En luftfuktare kan orsaka kondens fran inomhusenhetens utloppsgaller.

» Om du kapar bygling 9 (J9) stalls inomhusflakten in pa hdgsta laget. Meddela anvandaren om detta.

ESvenska 9



Kabeldragning

/N VARNING

» Anvand inte skarvade kablar, férlangningssladdar eller stjarnanslutningar eftersom det kan leda till dverhettning, elstétar
eller brand.

» Anvand inte lokalt inférskaffade elektriska komponenter inuti produkten. (Gér inga férgreningar pa strémanslutningen
till avtappningspumpen etc fran kopplingsplinten.) Det kan i leda till elektriska stotar eller brand.

« Se till att installera en jordlackagedetektor. (En som kan hantera héga 6vertoner.)
(Den har enheten anvander en inverter, vilket innebar att en jordlackagedetektor kapabel att hantera hégre évertoner
maste anvandas for att forhindra fel i sjalva jordlackagedetektorn.)

» Anvand en brytare av helpolsfrankopplingstyp med minst 3 mm mellan kontaktpunktsgapen.

* Anslut inte stromledningen till inomhusenheten. Det kan i leda till elektriska stotar eller brand.

+ Sla inte PA sékerhetsbrytaren forran allt arbete ar fardigt.

1) Skala av kabelns isolering (20 mm). Fast ledningama noga
. d terminalski . (e )
2) Anslut ledarna mellan inomhus- och mec ermiasruvamea Utormhus-
o enhet
utomhusenheten sa att kontaktnumren matchar. Intern kabel 4 ledare e
. . ! . 1,5 mm? eller tjockare éég%”bg%l Stromforsorjnlngzskabell
Dra at kopplingsplintens skruvar ordentligt. HO5RN \IT, 17 3 ledare 2,5 mm? eller tjockare
. . . HO5RN
Vi rekommenderar en rak skruvmejsel nar o
du drar at skruvarna. Skruvar levereras 1
: : Inomhus-(2 Sékerhets- s BmfEradrini
. L Jordlackage- |- Stromférsérining
med kopplingsplinten enhet (3 | bytare M kretsbrytare [ 50 Hz 220-240 V
Fast ledningarna noga
med terminalskruvarna. — Jord

Strémférsérjningens
kopplingsplint

|1

)

a

foh

Forma kablarna sa

att servicelocket och
avstangningsventilens
lock passar ordentligt.

i

Anvéand angiven kabeltyp
och anslut den sékert.

Fast kabelklamman ordentligt sa att
kabelanslutningarna inte utsétts for extern pakénning.

Tank pa det som namns nedan under anslutningen till elnatets kopplingsplint.
Sakerhetsforeskrifter att vidta vid anslutning av strémforsérjning.

/\ FORSIKTIGT

» Nar du ansluter kablarna till kopplingsplinten med en enkelledarkabel ska du se till att &nden ar krokformad.
Problem med arbetet kan leda till varme och brand.

For lang avskalningslangd
kan leda till elektriska
stotar eller lackage.

Skala av kabeldnden
till denna punkt.

X Fel

Skala kabeln vid terminalblock

» Om fatradiga ledningar maste anvandas méaste du anvénda
den runda crimpplinten fér anslutning till strémférsérjningens

terminal
anslutningsplint. Placera de runda crimpplintarna pa ledningarna \’\N )
upp till de tackta delarna och sékra pa plats. S} Tvinnad kabel

Rund crimpmodell-

3) Drai kabeln och kontrollera att den inte lossnar. Fast sedan kablarna pa plats med en kabelklamma.
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Kabeldragning

Kommentarer : Du kan ldsa mer om stromkraven pa enhetens markskylt.

Kopplingsschema
T : Terminalband
: Kontaktdon
- : Anslutning
BLK : Svart
BLU . Bla
BRN : Brun
GRN : Gron
OUTDOOR
CONDENSER
DISCHARGE

Kabelschema, komponenttabell

C400,C405 ............ Kondensator
DB1..ceieiiieeeieee Diodbrygga
E1,E2,HL1,HN1,

HR1,HR2,MR30_A,
MR30_B.......ceue.. Anslutning

ETH. ..o Varmare
FU1,FU2,FU3 ........ Sakring

IPM1 e Intelligent kraftmodul
| R Strémférande
S Spole

LIR e, Reaktor

MIC ., Kompressormotor
M1F Flaktmotor
MR30,MRCW,

MRM10......ceeenee. Magnetrela
N, Neutral

B Svenska

SN E-- . Faltledningar
O : Uttag

ORG : Orange

RED : Rod

WHT o Vit

YLW : Gul

Utomhus

Kondensor

Utlopp
PCB1 ..o Kretskort
PS . Stromférsorjning
(@ | I Overbelastningsskydd
R1T,R2T,R3T ......... Termistor
$20,S30,S40,S50,
S$71,880,S90.......... Kontakt
SAT Overspanningsavledare
V2, V3 V150............ Varistor
XIM Terminalband
X12A e Strombrytare
Y1E o Elektronisk expansionsventil
YIR i Reverseringssolenoidventil
Z1C,Z2C,Z3C ........ Ferritkarna
D Skyddsjord
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Testkorning och funktionstest

1. Testkorning och funktionstest

1-1 Mat matningsspanningen och se till att den ligger inom det angivna intervallet.

1-2 Testkorning ska utféras i kyl- eller varmelage.

+ | kyllage, valj den lagsta installningsbara temperaturen, i varmelage, valj den hdgsta instéllningsbara temperaturen.

1) Testkorning kan avaktiveras i bada lagena beroende pa rumstemperaturen.
2) Nar textkoérningen har slutforts stéller du in temperaturen pa en normal niva (26°C till 28°C i kyllage, 20°C till 24°C

i varmelage).

3) | skyddssyfte avaktiverar systemet omstart i 3 minuter efter att det stangts av.

1-3 Utfor testkorningen i enlighet med installationshandboken for att sakerstalla att alla funktioner och delar,

t.ex. gallerfunktion, fungerar som de ska.

« Luftkonditioneringsaggregatet drar en liten mangd strom i standbylage. Om systemet inte ska anvandas under

en tid efter installation kan du sténga av kretsbrytaren for att eliminera onddig stromférbrukning.

* Om kretsbrytaren utléses och stanger av strémmen till luftkonditioneringsaggregatet kommer systemet att
aterstallas till det ursprungliga driftiaget nar kretsbrytaren éppnas igen.

2. Testposter

Testposter

Symptom

Kontrollera

Inomhus- och utomhusenheten har installerats korrekt pa stadiga underlag.

Fall, vibration, buller

Ingen kdldmediegas lacker ut.

Ofullstandig kylnings-/
varmefunktion

Kylmediegas och vatskerdr och inomhusenhetens
avtappningsrorférlangningar ar varmeisolerade.

Vattenldckage

Avtappningsledningen ar korrekt installerad.

Vattenlackage

Systemet ar ordentligt jordat.

Lackstrommar

De angivna ledningarna anvands for kablaget mellan enheterna.

Ingen funktion eller
brannskador

Inomhus- eller utomhusenhetens luftintag eller luftutlopp ar inte blockerade.

Ofullstandig kylnings-/
varmefunktion

Stoppventilerna &r 6ppna.

Ofullstandig kylnings-/
varmefunktion

Inomhusenheten tar emot fjarrkontrollens kommandon utan problem.

Ur funktion
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