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Extra anvisningar for utrustning som anvander

R32-koldmediet

Installationshandbok
4P414004-1D

* Anvand inga andra metoder &n de som rekommenderas av
tillverkaren for att snabba upp avfrostningen eller rengéra

utrustningen.

» Apparaten ska forvaras i atanke att forhindra mekaniska skada, i ett
valventilerat rum utan antdndningskallor som &r kontinuerligt aktiva (till
exempel: 6ppen eld, en gasolvarmare eller ett elektriskt element som
ar pa) med en rumsstorlek som angivits i denna installationshandbok.
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« Anslutningar som gors vid installation mellan olika delar av ¥ 1000 | tCOzeq
kylsystemet ska i underhallssyfte vara lattatkomliga.

« Ateranvand inte anslutningar.

. Se_ till att_ in_stallation, se_r\_/ice, underh_é_ll oc__h reparatioq sl_<er Installationskrav fér R32-enheter
enligt anvisningar fran Daikin och efterféljer gallande lagstiftning 1
(till exempel nationella gasbestammelser) och endast utfors av 108
kvalificerad tekniker. ?3"3 7

« Far inte punkteras eller brannas. 19 12

* Var medveten om att R32-kdldmediet inte har nagon lukt. E‘S //
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gé ~|~ ~ Golvplacerad ]|

+ Sa lite rérledningar som mdjligt ska installeras. %

* Rorledningarna ska skyddas fran fysisk skador och far inte » /”
installeras i ett oventilerat utrymme, om utrymmet &r mindre &n o 4
den minsta storleken som definieras i tabellen nedan. % o »

+ Vid installation inuti en byggnad (detta galler fér inomhusenheter och § gg 4
utomhusenheter som installeras inomhus) kan det kravas en minsta g' E i
golvarea i rummet. Detta specificeras i kurvan till héger och tabellen 2%
nedan. Tabellen innehaller avrundade varden. For en mer exakt = - y i
bestadmning kan vardena faststallas utifran diagrammet pa hoger sida. b //

* For utomhusenheter installerade inomhus (vintertradgard, b A
garage, maskinrum etc.) ta bestidmningen for golvplacerade o Z7
enheter. Om utomhusenheten installeras pa en hojd pa 1,8 meter zg
eller mer 6ver marken gar det att anvanda bestdémningen for » 7
vé_i_ggmonterad? enheter. _ i 2 =

« For att faststélla den minsta golvarean behdver den totala b - —
kéldmediemangden tas i beaktande (totalt varde, vilket ar summan n A
av pafylining i férvag M och ytterligare lokala péafyliningar ). ¢ —

» Den minsta golvarean [m?] faststélls baserat painstallationshéjden 254 1 | }—‘T monterad ]
pa 1,8m for vaggmonterade enheter och 2,2 m for takmonterade 111 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36
enheter. Vikt for kylmediet [kg]

Minsta golvarea for utrustning som installeras inomhus

(galler inomhusenheter och utomhusenheter som &r installerade inomhus)
Takmonterade enheter Vaggmonterade enheter Golvplacerade enheter
m (kg) A (M) m (kg) A (M) m (kg) Ay (M)
1,224 Utan begréansningar 1,224 Utan begransningar 1,224 Utan begransningar
1,225 0,96 1,225 1,43 1,225 12,88
1,3 1,08 1,3 1,61 1,3 14,50
1,4 1,25 1,4 1,87 1,4 16,82
1,5 1,44 1,5 2,15 1,5 19,31
1,6 1,63 1,6 2,44 1,6 21,97
1,7 1,84 1,7 2,76 1,7 24,80
1,8 2,07 1,8 3,09 1,8 27,80
1,9 2,30 1,9 3,44 1,9 30,98

2,0 2,55 2,0 3,81 2,0 34,32

2,1 2,81 21 4,20 2,1 37,84

2,2 3,09 2,2 4,61 2,2 41,53

2,3 3,38 2,3 5,04 2,3 45,39

2,4 3,68 2,4 5,49 2,4 49,42

2,5 3,99 2,5 5,96 2,5 53,63

2,6 4,31 2,6 6,44 2,6 58,00

2,7 4,65 2,7 6,95 2,7 62,55

2,8 5,00 2,8 7,47 2,8 67,27

2,9 5,37 2,9 8,02 2,9 72,16

3,0 5,74 3,0 8,58 3,0 77,22

3,1 6,13 3,1 9,16 3,1 82,46

3,2 6,54 3,2 9,76 3,2 87,86

3,3 6,95 3,3 10,38 3,3 93,44

3,4 7,38 3,4 11,02 3,4 99,19

3,5 7,82 3,5 11,68 35 105,11
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