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1 O této dokumentaci

1.1 O tomto dokumentu

Ur€eno pro:

Autorizovani instalaéni technici

INFORMACE

Tento spotfebi€ je ur€en k pouziti odborniky nebo
Skolenymi uzivateli v obchodech, v lehkém pridmyslu a na
farmach, nebo pro komeréni pouziti ur€éenymi osobami.

Soubor dokumentace

Tento dokument je soucasti souboru dokumentace. Kompletni
soubor se sklada z nasledujicich ¢asti:

= Hlavni bezpeénostni upozornéni:

= Bezpe&nostni pokyny, které si MUSITE prostudovat pred
instalaci

= Format: Papirovy vytisk (v krabici venkovni jednotky)
= Instalacni pfirucka venkovni jednotky:

= Pokyny k instalaci

= Format: Papirovy vytisk (v krabici venkovni jednotky)
= Referencni prirucka k instalaci:

= Priprava instalace, referenc¢ni data ...

= Format: Digitalni soubory na webu http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

Nejnovéjsi revize dodané dokumentace mohou byt k dispozici na
mistnich internetovych strankach Daikin nebo u vaseho prodejce.

Pavodni dokumentace je napsana v anglictiné. Ostatni jazyky jsou
preklady.

Technické udaje

= Podsoubor nejnovéjsich technickych udaji je dostupny na
regionalnim webu Daikin (pFistupny verejné).

= UpIny soubor nejnovéjich technickych udaju je dostupny na
webu Daikin Business Portal (vyzaduje se ovéfeni).

2 Informace o krabici

2.1 Venkovni jednotka

211 Odstranéni prisluSenstvi z venkovni
jednotky

a b c
1%

z 2
e
e

Q
Q

V$eobecna bezpecnostni upozornéni
Instalaéni prirucka venkovni jednotky

Stitek o fluorovanych sklenikovych plynech
Energeticky Stitek

a
b
c¢ Kabelova spona
d
e
f Priloha (LOT21)
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Priprava

3 Priprava

3.1 Priprava mista instalace

A VYSTRAHA

Zafizeni musi byt ulozeno v mistnosti bez nepfretrzité
pracujicich zdroju zazehnuté (napfiklad otevieny plamen,
pracujici plynové zafizeni nebo elektrické topidlo).

311 Pozadavky na misto instalace pro

venkovni jednotku

Dodrzujte pokyny pro udrzovani odstupld. Viz také kapitola
"Technické udaje" a hodnoty na vnitfni strané pfedniho krytu.

INFORMACE

Hladina akustického tlaku je nizSi nez 70 dB(A).

A UPOZORNENI

Zafizeni nepfistupné vefejnosti instalujte v zabezpeCeném
prostoru, chranéném pred snadnym pristupem.

Tato jednotka (vnitfni i venkovni) je vhodna k instalaci
v komer¢nim prostfedi a prostfedi lehkého pramysilu.

4 Instalace
4.1 Montaz venkovni jednotky
411 Priprava instala¢ni konstrukce

Pripravte si 4 sady zakladovych Sroubu, matic a podlozek (mistni
dodavka) nasledujicim zpisobem:

(mm)

a Zajistéte, aby nebyly zakryty vypoustéci otvory dolni desky
jednotky.

INFORMACE

Doporucena vyska horni vyénivajici ¢asti Sroubu je 20 mm.

Lt

POZNAMKA

Venkovni jednotku upevnéte ke kotevnim Sroubdm pomoci
matic s plastovymi podlozkami (a). Pokud bude povlak z
dotekové plochy strZzen, kovy snadno zkoroduji.

[l

41.2

413

Instalace venkovni jednotky

...Q._@_@.

Zajisténi drenaze

INFORMACE

V pfipadé potieby mlzete pouzit vypoustéci vanu (mistni
dodavka), které zabrani odkapavani vody.

POZNAMKA

Pokud jednotku NELZE instalovat zcela rovnéz, vzdy
zajistéte, aby pfipadny sklon byl smérem k zadni strané
jednotky. VyZaduje se to pro zaru¢eni spravného odtoku.

POZNAMKA

Pokud jsou odtokové otvory venkovni jednotky zakryty
nosnou podpérou nebo podlahou, zvednéte jednotku tak,
aby venkovni jednotkou zustaval volny prostor nejméné
150 mm.

2150 mm

NI

Instalaéni pfiruc¢ka
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Instalace

Vypoustéci otvory (rozméry v mm) INFORMACE
% Doporucujeme instalovat volitelné dolni deskové topeni
(EKBPH140N7), je-li jednotka instalovana ve studeném
134 758 206 L
[ [ prostredi.
B |
< O - T . -
w2 g 41.4 Jak zabranit prevraceni venkovni jednotky
=g —9 m !
N ® § V pfipadé, Ze je jednotka nainstalovana na mistech, kde by silny vitr
e‘,\Q e e © mohl jednotku prevratit, provedte nasledujici opatfeni:
43 X
48 | | Cc 1 Pripravte 2 kabely dle nasledujiciho obrazku (mistni dodavka).
107 o, 2=© 2 Umistéte tyto 2 kabely pfes venkovni jednotku.
451 3 Mezi kabely a venkovni jednotku vloZte kus pryze, aby se
613 zabranilo poskrabani laku (mistni dodavka).
776
A Vystupni strana 4 Pfipojte konce kabelu a utdhnéte je.
B Vzdalenost mezi kotevnimi body
C Spodni ram
D Vypoustéci otvory
E Vylamovaci otvory pro snih
Snih

V mistech s snéhovymi srazkami mize dochazet k usazovani snéhu
a jeho namrzani mezi vyménikem a skfini jednotky. Toto muaze
snizovat provozni vykon. Zabranite tomu takto:

1 Demontujte konstrukci nosniku (viz obrazek nize).

4.2 Pripojeni potrubi chladiva

NEBEZPECI: RIZIKO POPALENi

4.21 Pripojeni potrubi chladiva k venkovni
jednotce

= Délka potrubi. Udrzujte provozni potrubi co nejkratsi.

= Ochrana potrubi. Chranite provozni potrubi proti fyzickému
poskozeni.

2 Prorazte vylamovaci otvor (a) klepnutim na upevnovaci mista 1 Postupujte nasledujicim zpGsobem:

plochym Sroubovakem a kladivem. - Sejméte servisni kryt (a) a Sroub (b).

= Sejméte saci desku potrubi (c) a Srouby (d).

o ©

Q © © (@] ©

a

3 Odstrante otfepy a aplikujte natér na hrany a okolni plochy a
povrchy, aby nedochazelo k rezivéni.

@ POZNAMKA

Bezpec€nostni upozornéni pfi vytvareni vylamovacich
otvorl:

= Zabrarite poSkozeni skfiné a potrubi pod ni.

= Po vylomeni pfislusnych vylamovacich otvori se
doporuCuje odstranit otfepy a pouzit opravny natér na
hrany a okolni plochy a povrchy, aby nedochazelo ke
korozi.

= P¥i protahovani elektrickych vedeni vyrazenymi otvory
obalte draty ochrannou paskou, aby nedoslo k jejich

poskozeni.
a Predni
b Boc¢ni strana
¢ Zadni strana
RZAG71~140N7V1+Y1 DAIKIN Instala¢ni pfirucka

Sky Air Alpha-series 7
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Instalace

d Dno

INFORMACE

a
/'\|\

Rt Sy

b b b a b

= Prorazte vylamovaci otvor (a) v dolni desce nebo kryci
desce klepnutim na upeviiovaci mista plochym
Sroubovakem a kladivem.

= Volitelné vyfiznéte zarezy (b) pilkou na kov.

@ POZNAMKA

Bezpec€nostni upozornéni pfi vytvareni vylamovacich
otvor(:

= Zabrante poskozeni skFiné a potrubi pod ni.

= Po vylomeni pfislusnych vylamovacich otvord se
doporucuje odstranit otfepy a pouzit opravny natér na
hrany a okolni plochy a povrchy, aby nedochazelo ke
korozi.

= Pfi protahovani elektrickych vedeni vyrazenymi otvory
obalte draty ochrannou paskou, aby nedoslo k jejich
poskozeni.

3 Postupujte nasledujicim zplsobem:
= Kapalinové potrubi (a) pfipojte k uzaviracimu ventilu
kapaliny.
= Plynové potrubi (b) pfipojte k uzaviracimu ventilu plynu.

4 Postupujte nasledujicim zplsobem:

= Kapalinové (a) i plynové potrubi (b) izolujte.

= Navinite tepelné izola¢ni material okolo potrubi a pak
zakryjte izola¢ni material vinylovou paskou (c).

= Zajistéte také, aby se potrubi nedotykalo soucasti
kompresoru.

= Utésnéte konce izolace (tésnici tmel atd.) (d).

= Obalte propojovaci potrubi vinylovou paskou (e), abyste ji

5 Pokud je venkovni jednotka instalovana nad vnitfni, zakryjte
uzaviraci ventily (f, viz vySe) té€snicim materialem a zabrarite tak
pronikani vody zkondenzované na uzaviracich ventilech do
vnitini jednotky.

@ POZNAMKA

Jakékoliv volné obnaZzené potrubi mulze zpusobovat
kondenzaci.

6 Upevnéte servisni kryt a saci desku potrubi.

7 Utésnéte malé mezery (pfiklad: a), abyste zabranili snéhu a
malym zvifatim v proniknuti do jednotky.

@ POZNAMKA

Vzduchové pruduchy neblokujte. Mize to ovlivnit proudéni
vzduchu v jednotce.

A VYSTRAHA

Provedte pfiméfena opatfeni, aby mala zvifata nemohla
jednotku pouzit jako svij ukryt. Mala zvifata mohou svym
dotykem s elektrickymi ¢astmi zplsobit poruchu, kouf nebo
pozar.

POZNAMKA

Po nainstalovani potrubi chladiva a vysousSeni podtlakem
oteviete uzaviraci ventily. Provozovani systému s
uzavienymi uzaviracimi ventily muaze zplsobit znieni
kompresoru.

4.3 Kontrola potrubi chladiva

4.3.1 Kontrola potrubi chladiva: Nastaveni

R L . a
ochranili pfed ostrymi hranami. Y
f
A c
? ®
/ b d e
d
a
b
e
B
c
b
A Nastaveni v pfipadé paru
B Nastaveni v pfipadé dvojice
a Tlakomér
Instala¢ni pfirucka DAIKIN RZAG71~140N7V1+Y1
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Instalace

Dusik

Chladivo

Vaha

Podtlakové ¢erpadlo

Uzaviraci ventil

Hlavni potrubi

Sada pro vétveni potrubi s chladivem
Potrubi vétvi

-_-TQ 0 Q0T

4.3.2 Kontrola tésnosti

@ POZNAMKA

NEPREKRACUJTE maximalni provozni tlak jednotky (viz
“PS High” na typovém §titku jednotky).

@ POZNAMKA

Pouzivejte bézné prodavany pénivy roztok doporuceny ke
zkouSkam tésnosti. NepouZivejte mydlovou vodu, ktera
muUze zpusobit popraskani prevleénych matic (mydlova
voda muzZe obsahovat sul, ktera absorbuje vihkost, jez
zmrzne, jakmile se potrubi ochladi) nebo muze zplsobit
korozi spoji (mydlova voda mize obsahovat ¢pavek, ktery
ma korozivni UcCinky pfi styku s mosaznou matici a
médénym hrdlem).

1 Naplite systém pomoci stlaceného dusiku az na pfistrojovy tlak
minimalné 200 kPa (2 bar). Doporu€uje se tlakovat na
3000 kPa (30 bar) a detekovat malé netésnosti.

2 U v8ech spoju potrubi provedte zkousku tésnosti pomoci
pénivého roztoku.

3 Vypustte vSechen dusik.

4.3.3 Provedeni podtlakového suseni

@ POZNAMKA

= Vakuové cerpadlo pfipojte k obéma servisnim hrdlim
uzaviraciho ventilu plynu i uzaviraciho ventilu kapaliny,
dosahnete tim vyssi ucinnosti.

= Pred provedenim testld tésnosti nebo vakuovanim
uzaviete pevné uzaviraci ventily kapalinového a
plynového potrubi.

1 Odsajte ze systému vzduch, dokud podtlak nedosahne hodnoty
-0,1 MPa (-1 bar).

2 Ponechte systétm v tomto stavu po dobu 4-5 minut a
zkontrolujte tlak:

4.4 PInéni chladiva

441 Doplnéni chladiva

Venkovni jednotka je naplnéna chladivem, ale v nékterych pfipadech
muze byt potfebné nasleduijici:

Co Kdyz je

Naplnéni dalSiho chladiva Kdyz je celkova délka potrubi
vétsi nez stanovena (viz dale).

Priklad:

Uplna vyména chladiva
= Pfi pfemisténi systému.

= Po Uniku.

Naplnéni dalSiho chladiva

Pfed doplnénim chladiva se ujistéte, Ze externi potrubi chladiva
venkovni jednotky je zkontrolovano (test netésnosti, podtlakove
vysouseni).

INFORMACE

V zavislosti na jednotkach a podminkach instalace maze b
yt n nutné pfipojit elektrickou kabeldz pfed naplnénim
chladiva.

Typicky pracovni postup — plnéni dodatec¢ného chladiva je typicky

tvofeno nasledujicimi fazemi:

1 Stanoveni, zda je nutné doplnit chladivo a kolik.

2 V pfipadé potfeby dopInéni dodate¢ného chladiva.

3 Vyplnéni stitek o fluorovanych sklenikovych plynech a jeho
upevnéni na vnitfni stranu venkovni jednotky.

Uplna vyména chladiva

Pfed uplnou vyménou napiné chladiva se ujistéte, Ze bylo provedeno

nasleduijici:

1 Zkontrolujte, zda je ze systému odsato chladivo.

2 Externi potrubi chladiva venkovni jednotky je zkontrolovano
(test netésnosti, podtlakové vysouseni).

3 Bylo provedeni podtlakové vysou$eni interniho potrubi chladiva
venkovni jednotky.

POZNAMKA

Pfed uplnym doplnénim provedte podtlakové suSeni také
na vnitfnim potrubi chladiva venkovni jednotky.

Jestlize se tlak... Pak...

Nezméni V systému neni zadna vihkost.

Tento postup je dokoncen.

ZvySi V systému se nachazi vihkost.
Prejdéte k dalSimu kroku.

3 Odsavejte ze systému vzduch alespori po dobu 2 hodin tak, aby
tlak v potrubi dosahoval hodnoty -0,1 MPa (-1 bar).

4 Po vypnuti ¢erpadla kontrolujte tlak alespor po dobu 1 hodiny.

Pokud NEDOSAHNETE cilového podtlaku nebo NENi mozné
udrzet podtlak po dobu 1 hodiny, provedte nasledujici:

= ZKkontrolujte opét tésnost.
= Provedte znovu podtlakové suseni.

@ POZNAMKA

Po nainstalovani potrubi chladiva a vysouSeni podtlakem
oteviete uzaviraci ventily. Provozovani systému s
uzavienymi uzaviracimi ventily muaze zplsobit zniceni
kompresoru.

POZNAMKA

Chcete-li podtlakové vysusSit vnitfni potrubi chladiva
venkovni jednotky, je nutné aktivovat podtlakovy rezim (viz
"Aktivace/deaktivace nastaveni pole rezimu odsavani" na
strance 12), ktery otevie potfebné ventily v okruhu
chladiva a proces odsati nebo naplnéni Ize provést
spravne.

= PFed podtlakovym vysouSenim nebo plnénim aktivujte
nastaveni pole ,Rezim podtlaku®.

= Po podtlakovém vysouSeni nebo plnéni nastaveni pole
»Rezim podtlaku® deaktivujte.

RZAG71~140N7V1+Y1
Sky Air Alpha-series
4P573382-1 — 2019.04
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Instalace

VYSTRAHA

Neékteré ¢asti chladiciho okruhu mohou byt izolovany od
jinych ¢asti pomoci soucasti se specifickou funkci
(napriklad ventily). Chladici okruh je proto vybaven
dodate¢nymi servisnimi otvory pro podtlakovani, tlakové
jisténi nebo pretlakovani okruhu.

Pokud je na jednotce nutné provadét tvrdé pajeni,
zajistéte, aby uvnitf jednotky nebyl zadny tlak. Vnitini tlaky
je nutné uvolnit pomoci VSECH otevienych servisnich
hrdel oznacenych na obrazcich nize. Umisténi je zavislé
na modelu.

Umisténi servisnich hrdel:

®

—

®

ol @ |
T

a Vnitini servisni hrdlo
b Uzaviraci ventil se servisnim hrdlem (kapalina)
¢ Uzaviraci ventil se servisnim hrdlem (plyn)

Typicky pracovni postup — Uplna vymeéna chladiva je typicky tvofena
nasledujicimi fazemi:

1 Stanoveni, kolik je nutni naplnit chladiva.

2 PInéni chladiva.

3 Vyplnéni stitek o fluorovanych sklenikovych plynech a jeho
upevnéni na vnitfni stranu venkovni jednotky.

4.4.2 O plnéni chladiva

Tento vyrobek obsahuje fluorované sklenikové plyny. Tyto plyny
NEVYPOUSTEJTE do ovzdusi.

Typ chladiva: R32
Hodnota potencialu globalniho oteplovani (GWP): 675

VYSTRAHA: HORLAVY MATERIAL

Chladivo uvnitf této jednotky je mirné horlave.

A VYSTRAHA

Zafizeni musi byt ulozeno v mistnosti bez nepretrzité
pracujicich zdroju zazehnuté (napfiklad otevieny plamen,
pracujici plynové zafizeni nebo elektrické topidlo).

VYSTRAHA

= NEPROPICHUJTE ani nespalujte soucasti pracujici s
chladivem.

= NEPOUZIVEJTE 2adné gistici prostfedky nebo
prostfedky pro urychleni procesu odmrazovani kromé
téch, jez jsou doporuceny vyrobcem.

= Uvédomte si, Zze chladivo v systému je bez zapachu.

VYSTRAHA

Chladivo uvnitf této jednotky je mirné horlave, ale za
normalnich okolnosti NEUNIKA. Jestlize chladivo unikne
do mistnosti a dostane se do kontakiu s otevienym
plamenem hotaku, topenim nebo vaficem, mulze to
zpUsobit vznik pozaru nebo nebezpecnych plynu.

Vypnéte vSechna spalovaci topidla, mistnost vyvétrejte a

obratte se na prodejce, od kterého jste si koupili danou
jednotku.

Jednotku NEPOUZIVEJTE, dokud servisni technik
nepotvrdi, Ze byla dokonena oprava mista, kde doslo
k uniku chladiva.

443 Bezpeénostni upozornéni pro plnéni
chladiva

INFORMACE

Prostudujte si rovnéz bezpec€nostni upozornéni a
pozadavky uvedené v kapitole:

= VSeobecna bezpecnostni upozornéni

= Priprava

444 Definice: L1~L7, H1, H2

Par@® Dvojité zapojeni®
L1 @ L2 Q
N
E s/
) :
° L1
°

H1
—
S

(a) Predpokladejme, Ze nejdelSi vedeni na obrazku odpovida
skute¢né nejdelSimu potrubi a nejvyssi jednotka na
obrazku odpovida skute¢né nejvyssi jednotce.

L1 Hlavni potrubi

L2~L7 Potrubi vétvi

H1  Vyskovy rozdil mezi nejvy$S§im bodem vnitini jednotky a
venkovni jednotky

H2  Vyskovy rozdil mezi nejvy$§im a nejnizS§im bodem vnitfni
jednotky

0O sada pro vétveni potrubi s chladivem

445 Naplnéni dalSiho chladiva

Stanoveni mnozstvi chladiva pro doplnéni

Stanoveni, zda je nutna doplnkova napln chladiva

Pokud Pak:

(L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7)<
délka bez naplné

Neni nutné doplfiovat chladivo.

Délka bez naplné=
= 10 m (menSi velikost)
= 40 m (standard)

= 15 m (vetsi velikost)

Instalaéni pfiruc¢ka
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Pokud

Pak:

(L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7)>
délka bez naplné

Musite pfidat dod
chladivo.

kolem dané hodn
nize.

atecné

Pfi dal$i udrzbé si oznacte
zvolené mnozstvi krouzkem

oty v tabulce

INFORMACE

Délka potrubi je nejvétsi délka potrubi kapaliny jednim
smérem.

Stanoveni objemu dopliikové napiné chladiva (R v kg) (v
pripadé paru)

Standardni velikost potrubi

L1:

40~50 m

50~55 m | 55~60 m | 60~70 m

70~80 m

80~85 m

0,35 kg

0,7 kg® | 0,7 kg® |1,05 kg®
0,55 kg®

1,4 kg®

1,55 kg®

(a)
(b)

Jen pro RZAG100~140.
Jen pro RZAG71.

Nadstandardni velikost kapalinového potrubi

L1:

15~20 m

20~25m 25~30 m

30~35m

0,35 kg

0,7 kg 1,05 kg®

1,4 kg®

(a)

Jen pro RZAG100~140.

Stanoveni objemu dopliikové naplné chladiva (R v kg) (v
pripadé dvojice, trojice a dvojitého paru)

Stanovte G1 a G2.

1

G1 (m) Celkova délka potrubi kapaliny <x>
x=@9,5 mm (standard)
x=@12,7 mm (vétSi velikost)

G2 (m) Celkova délka potrubi kapaliny @6,4 mm

Stanovte R1 a R2.

(a G1+G2>40 m)@

tabulku nize.

Pokud Pak:
G1>40 m@ Pro stanoveni hodnoty R1
(délka=G1-40 m)® a R2
(délka=G2) pouzijte tabulku nize.
G140 m® R1=0,0 kg.

Pro stanoveni hodnoty R2
(délka==G1+G2-40 m)® pouzijte

(a)

V pfipadé vétsi velikosti: Nahradte 40 m pomoci 15 m.

V pfipadé standardni velikost potrubi kapaliny:

(a)
3 Stanovte objem doplrikové naplné chladiva: R=R1+R2.

Jen pro RZAG100~140.

Priklady

Usporadani

Doplitkovy objem chladiva (R)

PFipad: Dvojice, standardni velikost
kapalinového potrubi

1 |G1 |Celkem @9,5 => G1=45m

G2 |Celkem @6,4 => G2=7+5=12 m
2 |Pripad: G1>40 m

R1 |Délka=G1-40 m=5m

=> R1=0,35 kg

Délka=G2=12 m

=>R2=0,4 kg

3 |[R |R=R1+R2=0,35+0,4=0,75 kg

Pfipad: Trojice, standardni velikost
kapalinového potrubi

1 |G1 |Celkem @9,5=> G1=15m

G2 |Celkem @6,4 =>
G2=20+17+17=54 m

PFipad: G1<40 m (a G1+G2>40 m)
R1 |R1=0,0 kg

R2 |Délka=G1+G2-40 m=15+54-40=29
m

=> R2=0,6 kg
R=R1+R2=0,0+0,6=0,6 kg

R2

L1=15m (@9.5mm) | 2

‘Q RZAG125

3 R

PInéni chladiva: Nastaveni

Viz "4.3.1 Kontrola potrubi chladiva: Nastaveni" na strance 8.

Naplnéni dalSiho chladiva

A VYSTRAHA

= Pouzivejte vyhradné chladivo typu R32. Jiné latky
mohou zpUsobit exploze nebo pozar.

= Chladivo R32 obsahuje fluorované sklenikové plyny.
Jeho potencial globalniho oteplovani (GWP) je 675.
Tyto plyny NEVYPOUSTEJTE do atmosféry.

= P¥i pInéni chladiva VZDY pouZivejte ochranné rukavice
a ochranné bryle.

Nutna podminka: Pfed naplnénim chladiva se ujistéte, Ze potrubi
chladiva je pfipojeno a zkontrolovano (test netésnosti a podtlakové
vysouseni).
1 Pripojte tlakovou nadobu s chladivem k servisnimu hrdiu
kapalinové strany uzaviraciho ventilu a k servisnimu hrdlu
plynové strany uzaviraciho ventilu.

Doplrite doplfikovy objem chladiva.

Délka
. iraci ventily.
0~10 m | 10~15m | 15~20 m | 20~30 m | 30~40 m | 40~45 m Otevrete uzaviraci ventily
R1:| 0,35 kg 0,7 kg(a) 0,7 kg(a) 1,05 kg(a) 1,4 kg(a) 1,55 kg(a) 4.4.6 Uplné VYména chladiva
0,55 kg®
R2:| 0,2 kg 0,4 kg 0,4 kg 0,6kg | 0,8 kg® 1 kg® Stanoveni celkového objemu néplné chladiva
(a)  Jen pro RZAG100~140. Stanoveni celkového objemu naplné chladiva (kg) (v pfipadé
(b) Jen pro RZAGT1. standardni velikosti potrubi kapaliny)
V pfipadé vétsi velikost potrubi kapaliny: Model Délka (m)®
Délka 3~40 |40~50|50~55|55~60/60~70|70~80|80~85
0~5 | 5~10 | 10~15 | 15~20 | 20~30 | 30~40 | 40~45 RZAGT] 32 13551375 | — | — | — | —
m m m m m m m ! : !
RZAG100 3,2 | 3,55 3,9 425 | 46 | 4,75
R1:/0,35kg| 0,7 kg 1,05 kg®| 1,4 kg® | — — | =
RZAG125-140 3,7 | 4,05 4.4 4,75 | 51 5,25
R2: 0,35 kg 0,7 kg® 1,05 kg®|1,4 kg®| —
RZAG71~140N7V1+Y1 DAIKIN Instala¢ni pfirucka
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(a) Délka=L1 (par); L1+L2 (dvojice, trojice); L1+L2+L4 (dvojita
dvojice)

Stanoveni celkového objemu napiné chladiva (kg) (v pfipadé
vétsi velikosti potrubi kapaliny)

Model Délka (m)®
3~15 | 15~20 | 20~25 | 25~30 | 30~35
RZAGT1 3,2 3,55 3,9 — —
RZAG100 3,2 3,55 3,9 4,25 4,6
RZAG125+140 | 3,7 4,05 4.4 4,75 5,1

(a) Délka=L1 (par); L1+L2 (dvojice, trojice); L1+L2+L4 (dvojita
dvojice)

Stanoveni celkového objemu napiné chladiva (kg) (v pfipadé
mensi velikosti potrubi kapaliny)

Model Délka (m)®
3~10
RZAG71+100 3,2
RZAG125+140 3,7
(a) Délka=L1 (par); L1+L2 (dvojice, trojice); L1+L2+L4 (dvojita
dvojice)

Aktivace/deaktivace nastaveni pole rezimu
odsavani
Popis

Chcete-li podtlakové vysusit vnitfni potrubi chladiva venkovni
jednotky, je nutné aktivovat podtlakovy rezim, ktery otevie potfebné
ventil v okruhu chladiva a proces odsati nebo naplnéni Ize provést
spravne.

Aktivace rezimu odsavani:

Aktivovat rezimu odsavani je mozné pomoci tlacitek na desce
tisténého spoje BS* (A1P) a odeétenim zpétné vazby ze
7segmentového displeje.

S prepinaci a tlacitky manipulujte pomoci izolovaného predmétu
(naprfiklad uzaviena propisovaci tuzka), abyste se nedotkli dild pod
napétim.

1 Kdyz je jednotka zapnuta a nepracuje, podrzte tladitko BS1 5

sekund.

Vysledek: Vstoupite do rezimu nastaveni a sedmisegmentovy
displej zobrazi '2 0 0"

Stisknéte tlacitko BS2, dokud se nezobrazi strana 2-17.
Kdyz dosahnete strany 2-17, stisknéte jednou tlacitko BS3.
PFepnéte nastaveni '2' jednim stisknutim tlacitka BS2.
Stisknéte jednou tlacitko BS3.

o a WD

Kdyz displej jiz neblika, stisknéte tlacitko BS3 znovu a aktivujte
podtlakovy rezim (rezim odsavani).

Deaktivace rezimu odsavani:
Po naplnéni nebo odsati jednotky vypnéte rezim odsavani:
7 Stisknéte tlacitko BS2, dokud se nezobrazi strana 2-17.
8 Kdyz dosahnete strany 2-17, stisknéte jednou tlacitko BS3.
9 Prepnéte nastaveni '1' jednim stisknutim tlaCitka BS2.
10 Stisknéte jednou tlacitko BS3.

11 Kdyz displej jiz neblika, stisknéte tlacitko BS3 znovu a
deaktivujte podtlakovy rezim (rezim odsavani).

12 Stisknutim tlacitka BS1 vyvolejte nastaveni.

Po dokonCeni prace zajistéte opétovné nasazeni krytu elektrické
skFiné a uzavrete kontrolni kryt pfedni desky.

@ POZNAMKA

Zajistéte, aby vSechny venkovni panely s vyjimkou
servisniho krytu na elektrické skfini byly za provozu
uzavreny.

Pfed zapnutim napajeni pevné zavrete viko elektrické
skiiné.

PInéni chladiva: Nastaveni

Viz "4.3.1 Kontrola potrubi chladiva: Nastaveni" na strance 8.

Uplna vyména chladiva

VYSTRAHA

= Pouzivejte vyhradné chladivo typu R32. Jiné latky
mohou zpUsobit exploze nebo pozar.

= Chladivo R32 obsahuje fluorované sklenikové plyny.
Jeho potencial globalniho oteplovani (GWP) je 675.
Tyto plyny NEVYPOUSTEJTE do atmosféry.

= P¥i pInéni chladiva VZDY pouZivejte ochranné rukavice
a ochranné bryle.

Nutna podminka: Pfed Uplnou vyménou chladiva se ujistéte, ze
systém je odCerpan, externi potrubi chladiva venkovni jednotky je
zkontrolovano (test netésnosti, podtlakové vysouseni) a bylo
provedeno podtlakové vysou$eni vnitfniho potrubi chladiva
venkovni jednotky.

1 Pokud to nebylo provedeno dfive (pro podtlakové vysouseni
jednotky), aktivujte rezim odsavani (viz "Aktivace/deaktivace
nastaveni pole rezimu odsavani" na strance 12)

2 Pripojte nadobu s chladivem k servisnimu portu uzaviraciho
ventilu kapaliny.

Otevfete uzaviraci ventil kapaliny.
Doplrite cely objem chladiva.

Deaktivujte rezimu odsavani (viz "Aktivace/deaktivace
nastaveni pole rezimu odsavani" na strance 12).

6 Oteviete uzaviraci ventil plynu.

447 Pfripevnéni stitku s oznac¢enim
fluorovanych sklenikovych plynt

1 Vypliite stitek nasledujicim zplsobem:

|_l|_!] Contains fluorinated gases a

.| [Rxxx] o-[__Jre——v
R W

2]
9 ¢9+@-= |kg ——d
ﬁ O === (COeq— e

a Pokud je s jednotkou (viz pfisluSenstvi) dodana sada Stitku
o fluorovanych sklenikovych plynech, odrhnéte pfislusny
Stitek v odpovidajicim jazyce a nalepte jej na horni stranu
a.

Napln chladiva v produktu: viz typovy $titek jednotky
Dodatecny naplnény objem chladiva

Celkova napli chladiva

Mnozstvi fluorovanych sklenikovych plynt celkové
naplné chladiva vyjadfené jako ekvivalent tun CO,.

GWP = Global warming potential — Potencial globalniho
oteplovani

®©Qo 00T

-
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POZNAMKA

PFislusna  legislativa  tykajici se  fluorovanych
sklenikovych plynt vyzaduje, aby napli chladiva v
jednotce byla uvedena formou hmotnosti i jako ekvivalent
CO..

Vzorec pro vypocet mnozstvi CO, v ekvivalentnich
tunach: Hodnota GWP chladiva x celkovy objem chladiva
[kg] / 1000

Pouzijte hodnotu GWP uvedenou na Stitek s udaji o naplni
chladiva. Tato hodnota GWP je zaloZzena na stavajici
legislativé o fluorovanych sklenikovych plynech. Hodnota
GWP uvedena v pfFiru¢ce mize byt zastarala.

2 Na vnitfni stranu venkovni jednotky umistéte Stitek. Na Stitku
schématu elektrického zapojeni je pro néj vyhrazené misto.

4.5

NEBEZPECI: RIZIKO ZABITi ELEKTRICKYM PROUDEM

A VYSTRAHA

Pro privod napajeni VZDY pouzivejte kabely s vice jadry.

Pripojeni elektrického vedeni

A UPOZORNENI

K pouziti jednotek v aplikacich s nastavenim teplotniho
alarmu se doporucuje pocitat s asovou prodlevou v délce
10 minut na signalizaci alarmu v pfipadech, kdy bude
teplota alarmu pfekro¢ena. Jednotka se muze béhem
normalniho provozu na nékolik minut zastavit k "odtavani
vnitini jednotky" nebo v pfipadech "zastaveni vyvolaného
termostatem".

451 Informace o splnéni norem

elektroinstalace

RZAG71~140N7V1B

Zafizeni spliujici normu EN/IEC 61000-3-12 (Evropska/mezinarodni
technickd norma  definujici  limity  harmonickych  proudd
generovanych zafizenimi pfipojenymi k vefejnym nizkonapétovym
systémim se vstupnim proudem >16 A a <75 A na fazi).

4.5.2 Pokyny k zapojovani elektrického vedeni

Dotahovaci momenty

Polozka Dotahovaci moment (N°m)
M4 (X1M) 1,2~1,8
M4 (zemnéni) 1,2~1,4
M5 (X1M) 2,0~3,0
M5 (zemnéni) 2,4~2,9

@ POZNAMKA

Pokud je ve svorkovnici omezeny prostor, pouzijte
ohybané kruhové svorky.
4.5.3 Specifikace standardnich souéasti zapojeni
Soucast V1 Y1
71 100 125~140 71 100 125 140
Napajeci kabel MCA® 18,8 A 23,3 A 28,8 A 12,3A 154 A 15,7 A 15,4 A
Rozsah napéti 220~240V 380~415V
Faze 1~ 3N~
Kmitocet 50 Hz
Rozmeéry vodice Velikost musi odpovidat platnym predpisim

Propojovaci kabely

Minimalni prufez kabelu 2,5 mm? a pouzitelny pro napéti 230 V

Doporucena pojistka v pfivodech 20 A

32A

16 A

Jisti¢ proti zemnimu zkratu

Velikost musi odpovidat platnym predpisim

(@) MCA=Minimalni proudova zatizitelnost obvodu. Uvedené hodnoty jsou maximalni hodnoty (pfesné hodnoty viz elektrické parametry kombinace

s vnitfnimi jednotkami).
454 Pripojeni elektrické kabelaze k venkovni
jednotce

@ POZNAMKA

= Viz schéma elektrického zapojeni jednotky (dodavané
s jednotkou, umisténé na vnitfni strané servisniho
krytu).

= Zkontrolujte, zda vodiCe elektrického zapojeni nikde
neblokuji spravné upevneéni servisniho krytu.

1 Sejméte servisni kryt.

2 Pripojte propojovaci a napajeci kabely nasledujicim zpisobem:

RZAG71~140N7V1+Y1
Sky Air Alpha-series
4P573382-1 — 2019.04
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Al Y1
1~ 50 Hz 3N~ 50 Hz
220-240 V 380-415V

I, 1, 1L, IV Par, dvojice, trojice, dvojity par
M, S Ridici, Fizeny

Propojovaci kabely

Napajeci kabel

Jisti€ proti zemnimu zkratu

Pojistka

Uzivatelské rozhrani

INFORMACE

Nékteré vnitfni jednotky musi vyzadovat samostatny
napajeci zdroj, aby byla zaru€ena maximalni kapacita. Viz
také instalaéni navod vnitfni jednotky.

®©Q0TQ

[
b
d
sl
Ll
N/l

a Propojovaci kabel
b Napajeci kabel
¢ Uzemnéni

d Kabelova spona

3 Stahnéte a upevnéte napajeci a propojovaci kabely pomoci
kabelovych pasku k upevnovaci desce uzaviraciho ventilu a
vedte kabelaz podle obrazku vyse.

4 Vyberte si vylamovaci otvor a uvolnéte jej klepnutim na
upeviovaci mista plochym Sroubovakem a kladivem.

5 Kabely protahnéte ramem a pfipojte je k nému protazené
vylamovacim otvorem.

Vedeni skrze ram |Vyberte si jednu ze 3 moznosti:

a Napajeci kabel

Poznamka: Vedte propojovaci kabel
spole¢né s potrubim chladiva. Viz
"4.6.1 Dokonceni instalace venkovni
jednotky" na strance 15.

Pfipojeni k ramu  |Vedou-li kabely z jednotky, Ize do
vylamovaciho otvoru nasadit ochrannou
prichodku (vlozky PG).

Jestlize nepouzivate trubice na ochranu
vedeni, zajistéte ochranu vedeni
vinylovymi trubicemi tak, aby hrany
vylamovaciho otvoru neposkodily vodice.

A Uvnitf venkovni jednotky

B Vné venkovni jednotky
a Vodi¢

b Pouzdro

¢ Matice

d Ram

e Hadice

@ POZNAMKA

Bezpec€nostni upozornéni pfi vytvareni vylamovacich
otvor(:

= Zabrante poSkozeni skfiné a potrubi pod ni.

= Po vylomeni pfislusnych vylamovacich otvord se
doporucuje odstranit otfepy a pouzit opravny natér na
hrany a okolni plochy a povrchy, aby nedochazelo ke
korozi.

= P¥i protahovani elektrickych vedeni vyrazenymi otvory
obalte draty ochrannou paskou, aby nedoslo k jejich
poskozeni.

6 Pripojte servisni kryt.

7 Pripojte jistic¢ svodového zemniciho proudu a pojistku k
napajecimu vedeni.

Instalaéni pfiruc¢ka
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Uvedeni do provozu

4.6 Dokoncéeni instalace venkovni
jednotky

4.6.1 Dokoné€eni instalace venkovni jednotky

1 Zaizolujte a upevnéte potrubi chladiva a propojovaci kabel
nasledujicim zpusobem:

Plynové potrubi

Izolace plynového potrubi
Propojovaci kabel
Kapalinové potrubi

I1zolace kapalinového potrubi
Ochranna paska

-~ Q0T O

2 Nasadte servisni kryt.

4.6.2 Kontrola izolaéniho odporu kompresoru

@ POZNAMKA

Pokud se po instalaci nashromazdi chladivo v kompresoru,
muze izolaéni odpor na pdlech poklesnout, pokud vsak
bude alespon 1 MQ, pak nedojde k poSkozeni zafizeni.

= Pfi méfeni izolace pouzijte megatester s rozsahem
500 V.

= Megatester nepouzivejte na nizkonapétové obvody.

1 Zméfte izolani odpor kompresoru na polech.
Pokud Pak

=1 MQ

<1 MQ

I1zolaéni odpor je OK. Postup je ukoncen.

Izolaéni odpor neni OK. Prejdéte k
nasledujicimu kroku.

2 Zapnéte napajeni a ponechte zafizeni zapnuté 6 hodin.

Vysledek: Kompresor se zahfeje a odpafi jakékoliv chladivo v
ném obsazené.

3 Zmeéfte znovu izola¢ni odpor kompresoru.

5 Uvedeni do provozu

Poskytnéte konstrukéni data Eco podle normy (EU)2016/2281
zakaznikovi. Tato data naleznete v referenéni prirucce k instalaci
nebo prostfednictvim webovych stranek Daikin.

@ POZNAMKA

VZDY pouzivejte jednotku s termistory a/nebo snimadi/
spinaci tlaku. Pokud tomu tak NEBUDE, muze dojit ke
spaleni kompresoru.

5.1 Kontrolni seznam pred uvedenim
do provozu

Po dokonceni instalace jednotky je nutné nejprve zkontrolovat
nasledujici polozky. Po provedeni vSech testd je nutné jednotku
uzavfit. Po uzavieni jednotky ji pfipojte k napajeni.
(] Prectéte si uplné pokyny k instalaci popsané v referencni
prirucce technika.

] Vnitini jednotky jsou fadné upevnény.

O] V pfipadé pouziti bezdratového uzivatelského rozhrani: Je
nainstalovan dekoraéni panel vnitini jednotky s
infraCervenym pfijimacem.

O] Venkovni jednotka je spravné namontovana.

O] Ujistéte se, Ze mistni kabeldz je zhotovena podle pokynu
popsanych v nasledujicim dokumentu a podle pfislusné
legislativy:

= Mezi mistnim napajecim panelem a venkovni
jednotkou

= Mezi venkovni jednotkou a vnitfni jednotkou (Fidici)

= Mezi vnitfnimi jednotkami

O Neexistuji ZADNE chybéjici faze nebo prepojené faze.

Systém je spravné uzemnén a svorky uzemnéni jsou

L]

utaZeny.

] Pojistky nebo lokalné nainstalovana ochranni zafizeni
jsou nainstalovana podle tohoto dokumentu a NEJSOU
vyfazena.

] Napajeci napéti musi odpovidat napéti na identifikacnim
Stitku jednotky.

] V rozvadéci skfiice NEJSOU Zzadné uvolnéné pripojky
nebo poskozené elektrické soucasti.

] Izolaéni odpor kompresoru je v poradku.

] Uvnitf vnitfnich ani venkovnich jednotek NEJSOU zadné
poskozené soucasti nebo zmacknuté potrubi.

O NEDOCHAZI k zadnym unikam chladiva.

] Je pouzit spravny rozmér potrubi a trubky jsou spravné
izolovany.

] Uzaviraci ventily (plynové a kapalinové) na venkovni

jednotce jsou pIné otevieny.

5.2 Provedeni zkusebniho provozu

Tento Ukol plati pouze pfi pouzivani uzivatelského rozhrani
BRC1E52 nebo BRC1ES53. Pfi pouzivani jakéhokoliv jiného
postupujte podle navodu k instalaci nebo servisni prirucky
uzivatelského rozhrani.

POZNAMKA

Neprerusujte zkuSebni provoz.

INFORMACE

Podsvétleni. Chcete-li provést zapnuti/vypnuti na
uzivatelském rozhrani, neni nutné zapinat podsvétleni. Z
jiného duavodu je nutné jej nejprve zapnout. Podsvétleni se
rozsviti na 30 sekund po stisknuti tlacitka.

-

Provedte pocatecni kroky.
# Cinnost

1 Otevrete uzaviraci ventil kapaliny a uzaviraci ventil
plynu sejmutim krytu a pomoci Sestihranného kli¢e
otacejte ventilem az na doraz.

2 |Uzavfete servisni kryt, aby nedoslo k Urazu elektrickym
proudem.

3 |Na ochranu kompresoru zapnéte napajeni nejméné
6 hodin pfed uvedenim zafizeni do provozu.

4 |Na uzivatelském rozhrani zkontrolujte, zda je jednotka
nastavena na rezim chlazeni.

2 Spustte testovaci provoz

RZAG71~140N7V1+Y1
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Likvidace

3 Po dobu 3 minut kontrolujte provoz.

4 Zkontrolujte smér proudéni vzduchu (plati pouze pro vnitfni
jednotky s vykyvnymi Zaluziemi).

# Cinnost

Vysledek

1 Prejdéte do uvodni
nabidky.

Chlazeni |yastna
o

7| 28

4 sekundy.

GD
(/e

2 |Stisknéte tlacitko alespori

Zobrazi se nabidka
Servisni nastaveni.

provoz.

GD
AQA@Io

3 |Vyberte moznost Zkusebni

Servisni nastaveni 1/3

Kontakt adrzby

Mistni nastaveni

Pozadavek

Min. rozdil nast.hodnot

Skupinové adresy

SiZpét

Nastaveni s

4 Stisknéte.

GD
AL

V Uvodni nabidce se
zobrazi moznost ZkuSebni
provoz.

Chlazeni

@ [°
O

Zkuebni provoz

Cinnost Vysledek
2 Vyberte moznost ZkuSebni || servisni nastaveni 1/3
prOVOZ. Kontakt udrzby
Mistni nastaveni
(j D Pozadavek
Min. rozdil nast.nodnot
Skupinové adresy
(1 D & Zpét Nastaveni £
isknéte. vrati
3  |Stisknéte Jednotka se vrati do
7 O normalniho provozu a
zobrazi se Uvodni nabidka.
A ALD

5.3

Chybové kédy pfi provadéni

testovaciho provozu

Pokud instalace venkovni jednotky NEBYLA provedena spravng,
mohou byt na uzZivatelském rozhrani zobrazeny nasledujici chyboveé

kody:

Chybovy kéd

Mozna pric¢ina

5 |Stisknéte tlacitko do
10 sekund.

GD
AT

Spusti se testovaci chod.

Nic se nezobrazuje

(aktualné nastavena
teplota se
nezobrazuje)

KabeladZz je rozpojena nebo je zapojeni
kabelaze nespravné (mezi napajenim a
venkovni jednotkou, mezi venkovni
jednotkou a vnitfnimi jednotkami a mezi

vnitfni  jednotkou a  uzivatelskym
rozhranim).
Pojistka na desce tisténého spoje

venkovni jednotky je vypalena.

E3, E4 nebo L8

Uzaviraci ventily jsou uzavieny.

Vstup vzduchu nebo vystup vzduchu je
zablokovany.

U1 nebo E7

Chybéjici faze v pfipadé tfifazovych
napajecich jednotek.

Poznamka: Ovladani bude nemozné.
Vypnéte napajeni, znovu zkontrolujte
elektrické zapojeni a navzajem zaménte
zapojeni dvou ze tFi elektrickych vodica.

L4

Vstup vzduchu nebo vystup vzduchu je
zablokovany.

uo

Uzaviraci ventily jsou uzavieny.

# Cinnost Vysledek
1 Stisknéte. Objem/smér vzduchu
Obj.vzdu. Smér
7 D) Poloha 0
> > w0
(@R VD) [T
“&zpst  Nastaveni 3b
2 |Vyberte moznost Poloha O.|| objem/smér vzduchu
Obl.vzdu.
@ 4 - -0
(@A 7 "
BEzpat Nastaveni <

3 |Zménte polohu.

(jt)
A@LO

Pokud se klapka regulace
proudéni vzduchu
pohybuje, je provoz v
poradku.

\/ opacném pfipadé provoz
v pofadku neni.

U2

Vyskytuje se nesymetrie napéti.

Chybéjici faze v pfipadé tfifazovych
napajecich jednotek. Poznamka:
Ovladani bude nemozné. Vypnéte
napajeni, znovu zkontrolujte elektrické
zapojeni a navzajem zameéite zapojeni
dvou ze tfi elektrickych vodica.

U4 nebo UF

Rozbocovaci kabelaz mezi jednotkami je
nespravna.

UA

Venkovni a vnitini jednotky jsou
nekompatibilni.

4  |Stisknéte.

Zobrazi se uvodni

7 O nabidka.
(1
Zastavte testovaci provoz.
# Cinnost Vysledek

4 sekundy.

GD
AT >

1 Stisknéte tlacitko alespon

Zobrazi se nabidka
Servisni nastaveni.

6 Likvidace

Tato jednotka vyuziva hydrofluorouhlik. Pfi likvidaci této jednotky se
obratte na svého prodejce.

POZNAMKA

@

Systém se nikdy NEPOKOUSEJTE demontovat sami:

demontaz systému, likvidace chladiva, oleje a ostatnich
gasti zafizeni MUSI byt provedena v souladu s pfislusnymi

predpisy.

Jednotky

MUSI byt likvidovany ve

specializovaném zafizeni, aby jejich soucasti mohly byt
opakované pouzity, recyklovany nebo regenerovany.

Instalaéni pfiruc¢ka
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Technické udaje

7 Technické udaje

Casteény soubor nejnovéjsich technickych udajd je k dispozici na mistnich webovych strankach Daikin (vefejné dostupny). Uplny soubor
nejnoveéjsich technickych udaju je k dispozici na portalu Daikin Business Portal (je zapotfebi autorizace).

71 Prostor pro udrzbu: Venkovni jednotka

Strana sani Na obrazku nize je vidét prostor pro udrzbu na saci strané, ktery je zalozen na 35°C DB a chlazeni. V nasledujicich
pfipadech uvazujte s vétSim prostorem:

= Kdyz teplota na saci strané pravidelné prekracuje tuto teplotu.

= Kdyz se ocekava, zZe tepelné zatizeni venkovnich jednotek pravidelné prekro¢i maximalni provozni kapacitu.

Vystupni strana PFi umistovani jednotky vezméte v Uvahu prace na potrubi chladiva. Pokud vase uspofadani neodpovida zadnému
z usporadani nize, kontaktujte svého dodavatele.

Jedna jednotka () | Jedna fada jednotek (@)

ET= = |
N&kolik fad jednotek (I10 1 ")

E@@I
Na sobé umisténé jednotky (maximalné 2 urovné) (OO 1¥)

Viz obrazek 1 na vnitfni strané pfedni obalky.
(1) Pro lep$i moznosti udrzby pouzijte vzdalenost 2250 mm
A,B,C,D Prekazky (stény/deflektory)
E Prekazka (stfecha)
a,b,c,d,e  Minimalni prostor pro udrzbu mezi jednotkou a prfekazkami A, B, C,D a E
eg Maximalni vzdalenost mezi jednotkou a okrajem pfekazky E, ve sméru prekazky B
ep, Maximalni vzdalenost mezi jednotkou a okrajem prekazky E, ve sméru prekazky D
Hy Vyska jednotky
Hg,H, Vyska prekazek B a D
1 Utésnéte dno instalacniho ramu, abyste zabranili vypousténému vzduchu ve zpétném proudéni na saci stranu skrze dno jednotky.
2 Nainstalovat Ize maximalné dvé jednotky.
® Neni povoleno

Viz obrazek 2 na vnitfni strané pfedni obalky.
(1) Pro lep$i moznosti udrzby pouzijte vzdalenost = 250 mm

Viz obrazek 3 na vnitini strané predni obalky.
(1) Pro lepsi moznosti udrzby pouzijte vzdalenost =2 250 mm

A1=>A2 (A1) Hrozi riziko odkapu drenaze a zamrznuti mezi hornimi a dolnimi jednotkami...
(A2) Nainstalujte strechu mezi hornimi a dolnimi jednotkami. Nainstalujte horni jednotku dostate¢né vysoko nad dolni jednotku, abyste zabranili
vytvareni vrstev ledu na dolni desce horni jednotky.

B1=>B2 (B1) Nehrozi riziko odkapu drenaze a zamrznuti mezi hornimi a dolnimi jednotkami...
(B2) Nevyzaduje se instalovani strechy, ale je nutné utésnit mezeru mezi horni a dolni jednotkou, abyste zabranili vypousténému vzduchu ve
zpétném proudéni na saci stranu skrze dno jednotky.

RZAG71~140N7V1+Y1 DAIKIN Instala¢ni pfirucka
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7.2 Schéma potrubniho rozvodu: Venkovni jednotka
| & Lo
| N
7
ng %[) U =
] | = |
™) I |

A>%+52k
B4
N Servisni hrdlo (s pfevle¢nou matici 5/16")

Uzaviraci ventil

- Filtr

Chlazeni desky tisténych spoju

T OV AR R G

4cestny ventil

Vysokotlaky spina¢

Nizkotlaky spina¢

Vymeénik tepla

Kompresor
Rozvadéé

Akumulator

Termistor

Elektronicky expanzni ventil

Akumulator kompresoru

Propojovaci potrubi (kapalina: @9,5, pfipojeni s
prevle€nou matici)

Propojovaci potrubi (plyn: @15,9, pfipojeni s
prevle€nou matici)

Tlumi¢
Topeni
Chlazeni
7.3 Schéma zapojeni: Venkovni jednotka
Schéma zapojeni elektrické kabeldZze dodavané s jednotkou je Angliétina Pieklad
umisténé na vnitini strané servisniho krytu. L < . .
Nékolik moznosti zapojeni

(1) Schéma zapojeni Ochranna zem

Anglicti Preklad

ngfictina rexia Provozni vodi¢
Connection diagram Schéma zapojeni —
Zapojeni zavisi na modelu

Only for *** Jen pro *** -
See note *** Viz poznamka *** Moznost
Outdoor Venkovni Rozvadéci skfif
Indoor Vnitini Deska tisténého spoje
Upper Horni POZNAMKY:
Lower Dolnl 1 Pokyny k pouZiti spinact BS1~BS3 a DS1 viz nalepka se
Fan Ventilator schématem zapojeni (na zadni strané predniho panelu).
ON ZAPNUTO 2 B&hem &innosti jednotky nezkratujte ochranna zafizeni S1PH
OFF VYPNUTO S1PL aQ1E.
2 U Fadani 3 Informace o spravném pfipojeni kabelaze k X6A, X28A a
(2) Usporadani X77A naleznete v tabulce kombinaci a pfiru¢ce volitelnych

Anglictina Preklad doplrikd.
Layout Usporadani 4 Barvy: BLK: ¢erna, RED: ¢ervena, BLU: modra, WHT: bila,
Front Predni GRN: zelena
Back Zadni (4) Legenda
Position of compressor terminal |Poloha svorky kompresoru English Preklad
(3) Poznamky Legend Legenda

Angliétina Pieklad Field supply Bézna dodavka
Notes Poznamky Optional Volitelné
-+ Pfipojeni Part n° Soucast €.
X1M Komunikace vnitini / venkovni Description Popis

jednotk
Jlj no Y - A1P Deska tisténych spoju (hlavni)
—— zemnen! A2P Deska tist&ného spoje (Sumovy filtr)
------- BéZna dodavka . . .
A3P *  Deska tisténych spoju (pozadavek)

Instala¢ni pfirucka DAIKIN RZAG71~140N7V1+Y1
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BS1~BS3 (A1P) Tlagitkovy prepinac Z*F Sumovy filtr

C1~C5 (A1P) (pouze Kondenzator L*, L*A, L*B, N, NA, Konektor

Y1) NB, E*, U, V, W, X*A

DS1 (A1P) Prepinad (A1P~A2P)

E1~3 (A1P) Konektor

E1H Dolni deskové topeni (volitelné)

F*U Pojistka

HAP (A1P) Svitici dioda LED (monitor provozu sviti
zelené)

K1M, K3M (A1P) Magneticky stykac

(pouze Y1)

K1R (A1P) Magnetické relé (Y1S)

K4R (A1P) Magnetické relé (E1H)

K10R, K13R~K15R Magnetické relé

(A1P)

K11M (A1P) (pouze Magneticky stykac

V1)

L1R (pouze Y1) Tlumivka

M1C Motor kompresoru

M1F Motor ventilatoru

PFC (A1P) (pouze Korekce u€iniku

V1)

PS (A1P) Spinany napajeci zdroj

Q1DI Jisti€ proti zemnimu zkratu (30 mA)

Q1E Ochrana proti pretizeni

R1~R8 (A1P) (pouze Rezistor

Y1)

R1T Termistor (vzduch)

R2T Termistor (vypousténi)

R3T Termistor (sani)

R4T Termistor (tepelny vyménik)

R5T Termistor (stfed tepelného vyméniku)

R6T Termistor (kapalina)

R7T Termistor (Zebra)

R8 (A1P) (pouze V1) Rezistor

RC (A1P) (pouze Y1) Jednotka pfijimace signalu

S1PH Vysokotlaky spina¢

S1PL Nizkotlaky spinaé

SEG1~SEG3 7segmentovy displej

TC1 (A1P) (pouze Obvod prenosu signalu

V1)

TC (A1P) (pouze Y1) Obvod prenosu signalu

V1 (A2P) Varistor

V1D (A1P) (pouze Dioda

V1)

V1D,v2D (A1P) Dioda

(pouze Y1)

V*R (A1P) (pouze Diodovy modul

V1)

V1R, V2R (A1P) Diodovy modul

(pouze Y1)

V3R, V4R (A1P) Napajeci modul IGBT

(pouze Y1)

X1M Svorkovnice

Y1E~Y3E Elektronicky expanzni ventil

Y18 Solenoidovy ventil (4cestny ventil)

Z*C Sumovy filtr (feritové jadro)
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