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INFORMATION

Dette udstyr skal anvendes af eksperter eller instruerede
brugere i butikker, let industri og pa garde, eller til
kommerciel brug for teknikere.

Dokumentationssaet

Dette dokument er en del af et dokumentationssaet. Hele saettet
bestar af:

= Generelle sikkerhedsforanstaltninger:
= Sikkerhedsanvisninger, som du SKAL laese for installation
= Format: Papir (i kassen til udendgrsenheden)
= Installationsvejledning for udendorsenhed:
= Installationsvejledning
= Format: Papir (i kassen til udendersenheden)
= Installatervejledning:
= Forberedelse af installationen, referencedata,...

= Format: Digitale filer pa http://www.daikineurope.com/support-
and-manuals/product-information/

Nyere udgaver af den medfoslgende dokumentation kan vaere
tilgeengelige pa det regionale Daikin-websted eller via din forhandler.

Den oprindelige dokumentation er skrevet pa engelsk. Alle andre
sprog er oversaettelser.

Tekniske data
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Forberedelse

3 Forberedelse

3.1 Klargering af installationsstedet

A ADVARSEL

Udstyret skal opbevares i et rum uden konstante
anteendelseskilder (eksempelvis aben ild, gasdrevet udstyr
eller en elvarmer, der er taendt).

3.1.1 Krav til udendersenhedens

installationssted

Veer opmaerksom pa retningslinjer for afstand. Se afsnittet "Tekniske
data" og tallene indvendigt pa frontdeekslet.

INFORMATION

Lydtryksniveauet er under 70 dBA.

A PAS PA

Der ma ikke veere direkte adgang til udstyret. Det skal
installeres pa et sikkert sted, og der ma ikke vaere direkte
adgang til udstyret.

Denne enhed, bade indenders og indenders, er velegnet til
brug i handelsvirksomheder og i let industri.

4 Installation

4.1 Montering af udendersenheden

411 Forberedelse af installationen

Forbered 4 saet forankringsbolte, matrikker og skiver (medfalger
ikke) pa fglgende made:

(mm)

a Pas pa ikke at tildeekke aflgbshullerne i enhedens
bundplade.

INFORMATION

Den anbefalede hgjde af gverste del af boltene, der stikker
ud, er 20 mm.

e

BEMARK

Fastger udendgrsenheden til funderingsboltene med
metrikker med laseskiver (a). Hvis overfladebehandlingen
er fiernet i tilspeendingsomradet, ruster metallet let.

[l

4.1.2 Sadan installeres udendegrsenheden
©
!
Somm
!
41.3 Draening
INFORMATION

Om ngdvendigt kan du anvende en aflgbsbakke med en
bundprop (medfglger ikke) for at undga, at dreenvand
drypper.

BEMARK

Hvis enheden IKKE kan installeres fuldstaendig, skal du
altid se@rge for, at haeldningen vender mod enhedens
bagside. Dette er ngdvendigt, sa der kan draenes korrekt.

BEMARK

Hvis draenhullerne pa udendgrsenheden er daekket af et
monteringselement eller af underlaget, skal du haeve
enheden, sa der bliver en afstand pa mere end 150 mm
under udendgrsenheden.

||

2150 mm

Installationsvejledning
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Installation

Aflgbshuller (mal i mm)

A
i)
75

134 8 206
: Ul
= o -
A e g
3 Q@ o [1 R
° g
Qv\Qm © e © o ||
43 | L
48 c
107 D=-©
288 E
451
613
776
A Udlgbsside
B Afstand mellem forankringspunkterne
C Bundramme
D Aflgbshuller
E Udstansningshul til sne
Sne

| omrader med snefald, kan sne hobe sig op og fryse mellem
varmeveksleren og enhedens kabinet. Dette kan reducere systemets
ydelse. Ggr felgende for at undga dette:

1 Fjern bjeelkestrukturen (se figur nedenfor).

2 Fjern det
monteringspunkterne med en keervskruetreekker og en hammer.

forberedte hul (a) ved at banke pa

o ©

Q © © (@] ©

a

3 Fjern graterne, og mal kanterne og omraderne omkring
kanterne med reparationsmalingen for at undga korrosion.

@ BEM/AERK

Man skal veere forsigtig, nar man laver hul ved de
forberedte indgange:

= Undga at beskadige kabinettet og de underliggende
ror.

= Nar man har lavet huller, anbefaler vi at fierne grater og
male kanterne og omraderne omkring kanterne med
reparationsmalingen for at undga korrosion.

= Nar man leder el-ledninger gennem hullerne i de
forberedte kabelindgange, skal man vikle tape omkring
ledningerne for at undga beskadigelse.

INFORMATION

Vi foreslar installation af den valgfri bundpladevarmer
(EKBPH140N7), nar enheden installeres i koldt klima.

41.4 Sadan forhindres udendgrsenheden i at
veaelte

Hvis enheden installeres pa steder, hvor kraftig vind kan veelte
enheden, skal der treeffes fglgende foranstaltninger:

1 Klarger 2 kabler som angivet i nedenstaende illustration
(medfalger ikke).

Anbring de 2 kabler over udendgrsenheden.

Indseet en gummiplade mellem kablerne og udendgrsenheden
for at forhindre, at kablerne skraber lakeringen (medfalger ikke).

4 Monter kabelenderne og spaend dem.

4.2 Forbindelse af kolerar

FARE: RISIKO FOR FORBRANDINGER

421 Tilslutning af kelerer til udendgrsenheden

* Roerleengde. Hold rerfgringen pa brugsstedet sa kort som muligt.

= Rorbeskyttelse. Beskyttelse af rerferingen pa brugsstedet mod
beskadigelse.

1 Gor fglgende:

= Fjern servicedeekslet (a) med skruen (b).
= Fjern indgangspladen (c) til rearene med skruer (d).

a Forside
b Side
c Bagside

RZAG71~140N7V1+Y1
Sky Air Alpha-series
4P573382-1 — 2019.04
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nstallation

d Bund

INFORMATION

a
/'\|\

Rt Sy

b b b a b

= Fjern udstansningshullet (a) pa bundpladen ved at
banke pa monteringspunkterne med en
keervskruetreekker og en hammer.

= Alternativt skeer slidserne (b) af med en nedstryger.

@ BEMARK

Man skal veere forsigtig, nar man laver hul ved de
forberedte indgange:

= Undga at beskadige kabinettet og de underliggende
ror.

= Nar man har lavet huller, anbefaler vi at fierne grater og
male kanterne og omraderne omkring kanterne med
reparationsmalingen for at undga korrosion.

= Nar man leder el-ledninger gennem hullerne i de
forberedte kabelindgange, skal man vikle tape omkring
ledningerne for at undga beskadigelse.

To Qo

o

3 Gor folgende:

= Forbind vaeskergret (a) med veeskespaerreventilen.
= Forbind gasrgret (b) med gasspaerreventilen.

4 Gor folgende:

= Isolér vaeskergret (a) og gasreret (b).

= Vikl varmeisolerende materiale omkring bgjningerne, og leeg

herefter vinyltape (c) omkring.
= Sgrg for, at rgrene pa brugsstedet
kompressorens komponenter.

= Man skal teetne isoleringen i enderne (teetningsmiddel osv.)

(d).

= Du skal omvikle rgrene pa brugsstedet med vinyltape (e) for

at beskytte dem mod skarpe kanter.

/

ikke bergrer

Hvis udendgrsenheden er monteret over indendgrsenheden,
skal man deekke speerreventilerne (f, se ovenfor) med
teetningsmateriale for at hindre, at kondensvand pa
speerreventilerne Igber imod indendgrsenheden.

@ BEMARK

Enhver fritiggende del af kan medfere

kondensdannelse.

rgrene

6
7

Saet servicedaekslet og indgangspladen til rerene pa igen.

Alle mellemrum skal teetnes (eksempel: a) sa der ikke traenger
sne eller sma dyr ind i systemet.

@ BEMAERK

Undlad at blokere udluftningsadbningerne. Dette kunne
medfere luftcirkulation inde i enheden.

ADVARSEL

Serg for passende foranstaltninger til at forhindre, at
enheden kan bruges som tilflugtssted for sma dyr. Sma
dyr, der far kontakt med elektriske dele, kan forarsage
funktionsfejl, rag eller brand.

BEMARK

Husk at abne speerreventilerne, nar du har installeret
kolergrene og foretaget vakuumtgrring. Hvis systemet
kerer med lukkede spaerreventiler, kan kompressoren
gdeleegges.

4.3

43.

Kontrol af kelergrene

1 Kontrol af kalergr: Indstilling

A Indstilling ved par
B Indstilling ved dobbelt
a

Trykmaler

Installationsvejledning
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Kveelstof

Kglemiddel

Vejemaskine
Vakuumpumpe
Speerreventil

Hovedrer

Saet med keleforgreningsrer
Forgreningsrar

-_-TQ 0 Q0T

4.3.2 Sadan kontroller du for lakager

@ BEM/ERK

Enhedens maksimale arbejdstryk ma IKKE overskrides (se
“PS High” pa enhedens typeskilt).

@ BEM/ERK

Brug en testvaeske, der kan boble, som anbefales af din
forhandler. Brug ikke saebevand, da det kan fa
brystmgtrikkerne til at revne (saebevand kan indeholde
salt, der opsuger fugt, som sa fryser til, nar rgrene bliver
kolde) og/eller som far kravesamlingerne til at ruste
(seebevand kan indeholde ammoniak, der har en
korroderende effekt mellem den loddede brystmeatrik og
kobberkraven).

1 Fyld nitrogengas pa systemet op til et malt tryk pa mindst
200 kPa (2 bar). Det anbefales at pafere tryk pa 3000 kPa
(30 bar) for at kunne finde sma laekager.

2 Kontroller for lzekager ved at pafgre et bobletestmiddel pa alle
forbindelser.

3 Led al kveelstofgas ud.

4.3.3  Sadan udfegres vakuumterring

@ BEMAERK

= Tilslut vakuumpumpen bade til servicedbningen pa
gasspaerreventilen og til  serviceabningen pa
veeskespeerreventilen for at gge virkningen.

= Serg for, at gas- og vaeskespaerreventilerne er helt
lukkede, for du foretager taethedsprevning eller
vakuumtarring.

1 Lav vakuum i systemet, indtil trykket pa manifolden viser
-0,1 MPa (-1 bar).

2 Lad det sta i 4-5 minutter, og kontrollér trykket:
Hvis trykket ... Sa...
Ikke eendres

Der er ingen fugt i systemet.
Proceduren er feerdig.

Jdges Der er fugt i systemet. Ga til
naeste trin.

3 Lav vakuum i systemet i mindst 2 timer med et manifoldtryk pa
-0,1 MPa (-1 bar).

4 Efter at have slaet pumpen FRA skal du kontrollere trykket i
mindst 1 time.

5 Hvis du IKKE nar malvakuum, eller du IKKE KAN opretholde
vakuum i 1 time, skal du gere falgende:

= Kontrollér for laekager igen.
= Udfgr vakuumterring igen.

@ BEMARK

Husk at abne speerreventilerne, nar du har installeret
kolergrene og foretaget vakuumtgrring. Hvis systemet
kgrer med lukkede spaerreventiler, kan kompressoren
odeleegges.

44 Pafyldning af kelemiddel

441 Om pafyldning af kelemiddel

Udendgrsenheden er pafyldt kglemiddel fra fabrikken, men i visse
tilfeelde kan felgende vaere ngdvendigt:

Hvad Hvornar

Hvis den samlede
veeskergriaengde er over det
specificerede (se nedenfor).

Pafyldning af ekstra kalemiddel

Komplet genpafyldning af
kglemiddel

Eksempel:

= Ved flytning af systemet.

= Efter en laekage.

Pafyldning af ekstra kelemiddel

Fer du pafylder ekstra kelemiddel, skal du vaere sikker pa, at
udendgrsenhedens udvendige kalergr er blevet kontrolleret
(l,ekagetest, vakuumterring).

INFORMATION

Afhzengigt af enhederne og/eller betingelserne for
installationen kan det veere ngdvendigt at ftilslutte el-
ledningerne, for du pafylder kalemiddel.

Typisk arbejdsgang — Pafyldning af ekstra kelemiddel bestar typisk
af fglgende trin:

1 Bestem om, og hvor meget ekstra kelemiddel, der skal pafyldes.
2 Pafyld ekstra kglemiddel, hvis det er ngdvendigt.

3 Udfyld maerkaten med information om drivhusgasser med
tilseetning af fluor, og fastger den pa indersiden af
udendgrsenheden.

Komplet genpafyldning af kelemiddel

For du foretager komplet genpafyldning af kelemiddel, skal du
kontrollere, at falgende er foretaget:

1 Alt kelemiddel er fiernet fra systemet.

2 Udendgrsenhedens udvendige kgalergr er blevet kontrolleret
(lzekagetest, vakuumtgrring).

3 Udendgrsenhedens indvendige kolergr er blevet vakuumtgrret.

@ BEMAERK

For fuldsteendig genpafyldning skal der ogsa udferes
vakuumtgrring pa udendgrsenhedens indvendige kglerar.

BEMAERK

For at foretage vakuumterring eller en komplet
genopfyldning af udendersenhedens indvendige kglerar er
det nedvendigt at aktivere udsugningstilstanden (se
"Aktivering/deaktivering af brugsstedsindstillingen
"udsugningstilstand™ pa side 12), hvor de pakraevede
ventiler i kolekredsen abnes, sa& udsugning eller
genopfyldning af kelemiddel kan foretages korrekt.

= Aktivér brugsstedsindstillingen "udsugningstilstand" for
vakuumterring eller genopfyldning.

= Deaktivér brugsstedsindstillingen "udsugningstilstand"
efter endt vakuumtgrring eller genopfyldning.

RZAG71~140N7V1+Y1
Sky Air Alpha-series
4P573382-1 — 2019.04
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Installation

A ADVARSEL

Visse dele af kalekredsen kan veere isoleret fra andre dele
pa grund af komponenter med specifikke funktioner (f.eks.
ventiler). Kalekredsen har derfor ekstra serviceabninger til
vakuum, trykaflastning eller trykpavirkning af kredslgbet.

Hvis det er ngdvendigt at slaglodde pa enheden, skal man
sikre sig, at der ikke er tryk inde i enheden. Tryk i enheden
skal ledes ud med ALLE serviceabninger abnet, som vist
pa tegningen nedenfor. Placeringen afhaenger af
modeltype.

Placering af serviceabninger:

ol @ |
T

Typisk arbejdsgang — Komplet genpafyldning af kelemiddel bestar

a Indvendig serviceabning
b  Spzerreventil med serviceabning (veeske)
¢ Speerreventil med serviceabning (gas)

typisk af falgende trin:

1 Fastleeggelse af, hvor meget ekstra kglemiddel, der skal
pafyldes.

Pafyldning af kelemiddel.

Udfyld meerkaten med information om drivhusgasser med
tilseetning af fluor, og fastger den pa indersiden af
udendgrsenheden.

4.4.2

Om kolemiddel

Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser. Gasser ma
IKKE slippes ud i atmosfaeren.

Kglemiddeltype: R32
Veerdi for globalt opvarmningspotentiale (GWP): 675

ADVARSEL: BRAENDBART MATERIALE

Kglemidlet i denne enhed er let antaendeligt.

A ADVARSEL

Udstyret skal opbevares i et rum uden Kkonstante
anteendelseskilder (eksempelvis aben ild, gasdrevet udstyr
eller en elvarmer, der er taendt).

A ADVARSEL

= Man ma ikke gennembore eller braende dele, der har
veeret i kontakt med kalemidlet.

= Brug IKKE andre renggringsmaterialer eller -midler for
at gore afrimningen hurtigere en dem, der anbefales af
producenten.

= Vaer opmaerksom pa, at kelemidlet i systemet er lugtfrit.

A ADVARSEL

Kglemidlet i enheden er let anteendeligt, men laekage
forekommer normalt IKKE. Hvis kglemidlet leekker inde i
rummet og kommer kontakt med en braender, et
varmeapparat eller et komfur, kan det medfere brand eller
dannelse af skadelige gasser.

Sluk for alle varmekilder med braendbare stoffer, luft ud i
rummet og kontakt den forhandler, hvor du kegbte enheden.

Tag IKKE enheden i brug igen, fgr en installatgr er feerdig
med at reparere den del, hvor kaglemidlet laekker.

4.4.3

Forholdsregler ved pafyldning af
kelemiddel

INFORMATION

Se ogsa forholdsregler og krav i felgende afsnit:
= Generelle sikkerhedsforanstaltninger

= Forberedelse

4.4.4 Definitioner: L1~L7, H1, H2
Par® Dobbelt®
) XA
2}
: UAL

Y :
® L1

4.4.5

(a) Ga ud fra, at den leengste linje pa billedet svarer til det
faktiske leengste ror, og at den hgjeste enhed pa billedet
svarer til den faktiske hgjeste enhed.

L1 Hovedrar

L2~L7 Forgreningsrer
H1 Hgjdeforskel mellem den hgjeste indendersenhed og
udendgrsenheden
H2 Hojdeforskel mellem den hgjeste og den laveste
indendgrsenhed

(m] Koleforgreningsrer

Pafyldning af ekstra kelemiddel

Sadan bestemmes den yderligere
kolemiddelmaengde

Bestemmelse af, om der skal tilfgjes ekstra kalemiddel

Hvis Sa

(L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7)<
leengde uden ekstra pafyldning

Leengde uden ekstra pafyldning=
= 10 m (storrelse ned)
= 40 m (standard)

= 15 m (storrelse op)

Du behgver ikke at tilfgje ekstra
kalemiddel.

Installationsvejledning
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Hvis Sa

(L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7)>
leengde uden ekstra pafyldning

Du skal tilfgje ekstra kelemiddel.

| forbindelse med service i
fremtiden skal du markere den
valgte meengde med en cirkel i
tabellen nedenfor.

INFORMATION

Rearleengde er den sterste envejslaengde pa veeskerer.

Bestemmelse af ekstra maengde kelemiddel (R i kg) (ved par)

Standard rerstoerrelse

Eksempler

Opbygning Ekstra mangde pafyldt kelemiddel (R)

Tilfeelde: Dobbelt, standardstarrelse
vaeskergr

1 |G1 |Total 9,5 => G1=45m

G2 |Total @6,4 => G2=7+5=12m
2 |Tilfeelde: G1>40 m

R1 |Leengde=G1-40 m=5m
=>R1=0,35 kg

R2 |Laengde=G2=12 m
=>R2=0,4 kg

3 IR |R=R1+R2=0,35+0,4=0,75 kg

L1:/40~50 m | 50~55 m | 55~60 m | 60~70 m | 70~80 m | 80~85 m

R: 0,35kg | 0,7kg® | 0,7 kg® 1,05 kg® | 1,4 kg® | 1,55 kg®
0,55 kg®

(a) Kun for RZAG100~140.
(b) Kun for RZAG71.

Storre rorstorrelse

EO] et

L1:| 15~20 m 20~25m 25~30 m 30~35m

R: 035kg 0,7 kg 1,05 kg® 1,4 kg®

(a) Kun for RZAG100~140.

Bestemmelse af ekstra mangde kelemiddel (R i kg) (ved
dobbelt, tredobbelt og 2 x dobbelt)

1 Bestem G1 og G2.

G1(m) Total leengde pa <x> veeskergr
x=@9,5 mm (standard)

x=@12,7 mm (storrelse op)

G2 (m) total leengde pa @6,4 mm vaeskergr

2 Bestem R10g R2.

Hvis Sa

G1>40 m® Bestem R1 (lzengde=G1-40 m)®
og R2 (leengde=G2) ved hjeelp af
tabellen nedenfor.

G140 m@ R1=0,0 kg.

(og G1+G2>40 m)@ Bestem R2

(leengde=G1+G2-40 m)® ved
hjeelp af tabellen nedenfor.

(a) |tilfeelde af storrelse op: Erstat 40 m med 15 m.

Ved standard starrelse pa vaeskergr:

Laengde

0~10 m |10~15m | 15~20 m | 20~30 m | 30~40 m | 40~45 m

R1:| 0,35kg | 0,7kg® | 0,7 kg® | 1,05kg® | 1,4 kg® | 1,55 kg®
0,55 kg®

Tilfeelde: Tredobbelt, standardstarrelse
vaeskergr

1 |G1 |Total @9,5 => G1=15m
G2 |Total @6,4 => G2=20+17+17=54 m
2 |Tilfeelde: G1=40 m (og G1+G2>40 m)

L1=15 m (©9.5 mm) R1 |R1=0,0 kg
R2 |Leengde=G1+G2-40 m=15+54-40=
29 m
=> R2=0,6 kg

3 |R |R=R1+R2=0,0+0,6=0,6 kg

Pafyldning af kelemiddel: Montering
Se "4.3.1 Kontrol af kelergr: Indstilling" pa side 8.

Pafyldning af ekstra kelemiddel

ADVARSEL

= Brug kun R32 som kglemiddel. Andre stoffer kan
medfgre eksplosion og brand.

= R32 indeholder fluorholdige drivhusgasser. Dets vaerdi
for globalt opvarmningspotentiale (GWP) er 675. Lad
IKKE disse gasser treenge ud i atmosfaeren.

= Brug ALTID beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller
ved pafyldning af kalemiddel.

Forudsaetning: For du pafylder kelemiddel, skal du se efter, om
kalergret er tilsluttet og kontrolleret (laekagetest og vakuumtarring).

1 Tilslut  kelemiddelcylinderen  til  serviceabningen pa
speerreventilen i vaeskesiden og til servicedbningen pa
speerreventilen i gassiden.

2 Pafyld den ekstra kglemiddelmaengde.

Abn speerreventilerne.

44.6 Komplet genpafyldning af kelemiddel

Sadan beregnes hele efterfyldningsmangden

Bestemmelse af den komplette maengde kolemiddel (kg) (ved
vaeskergr i standard storrelse)

R2:| 0,2 kg 0,4 kg 0,4 kg 0,6kg | 0,8kg® | 1kg®
(@) Kun for RZAG100~140.
(b) Kun for RZAG71.
Ved storrelse op pa veeskeror:
Laengde
0~5 | 5~10 | 10~15 | 15~20 | 20~30 | 30~40 | 40~45
m m m m m m m
R1:/0,35kg| 0,7 kg |1,05 kg®| 1,4 kg® — — —
R2: 0,35 kg 0,7 kg® 1,05 kg®|1,4 kg®| —

(a) Kun for RZAG100~140.
3 Bestem den ekstra maengde kglemiddel: R=R1+R2.

Model Laengde (m)®
3~40 40~50|50~55|55~60|60~70|70~80 80~85
RZAGT71 32 | 355|375 | — — — —
RZAG100 3,2 | 3,55 3,9 425 | 46 | 4775
RZAG125-140 3,7 | 4,05 4,4 4,75 | 51 5,25
(a) Leengde=L1 (par); L1+L2 (dobbelt, tredobbelt); L1+L2+L4
(2 x dobbelt)

RZAG71~140N7V1+Y1
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Bestemmelse af den komplette maengde kolemiddel (kg) (ved
vaeskerer i storrelse op)

Model Laengde (m)®
3~15 15~20 | 20~25 | 25~30 | 30~35
RZAGT71 3,2 3,55 3,9 — —
RZAG100 3,2 3,55 3,9 4,25 4,6
RZAG125+140 3,7 4,05 4,4 4,75 51

(a) Leengde=L1 (par); L1+L2 (dobbelt, tredobbelt); L1+L2+L4
(2 x dobbelt)

Bestemmelse af den komplette maengde kelemiddel (kg) (ved
vaeskerer i storrelse ned)

Model Laengde (m)®
3~10
RZAG71+100 3,2
RZAG125+140 3,7
(a) Leengde=L1 (par); L1+L2 (dobbelt, tredobbelt); L1+L2+L4

(2 x dobbelt)

Aktivering/deaktivering af brugsstedsindstillingen
"udsugningstilstand"

Beskrivelse

For at foretage vakuumtgrring eller en komplet genopfyldning af
udendgrsenhedens indvendige kalergr er det ngdvendigt at aktivere
udsugningstilstanden, hvor de pakraevede ventiler i kolekredsen
abnes, sa udsugning eller genopfyldning af kelemiddel kan foretages
korrekt.

Aktivering af udsugningstilstand:

Udsugningstilstanden aktiveres ved at trykke pa trykknapperne BS*
pa printkortet (A1P) og aflaese feedback via 7-segment displays.

Betjen omskifterne og trykknapperne med en isoleret pind
(eksempelvis en kuglepen) for at undga at bergre spsendingsferende
dele.

1 Huvis der er stramforsyning til enheden, og hvis ikke den kerer,

skal man holde BS1 trykknappen nede i 5 sekunder.

Resultat: Du kommer tilbage til indstillingstilstand, 7-segment

@ BEMAERK

Kontrollér, at alle paneler pa ydersiden, undtagen el-
boksens servicedeeksel, er lukkede under arbejdet.

Luk el-boksens daeksel, fgr du teender for stremmen.

Pafyldning af kelemiddel: Montering
Se "4.3.1 Kontrol af kelergr: Indstilling" pa side 8.

Komplet genpafyldning af kelemiddel

A ADVARSEL

= Brug kun R32 som kglemiddel. Andre stoffer kan
medfgre eksplosion og brand.

= R32 indeholder fluorholdige drivhusgasser. Dets vaerdi
for globalt opvarmningspotentiale (GWP) er 675. Lad
IKKE disse gasser treenge ud i atmosfaeren.

= Brug ALTID beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller
ved pafyldning af kglemiddel.

Forudsatning: Fer du foretager en komplet pafyldning af
kolemiddel, skal du veere sikker pa, at udendersenhedens
udvendige kolerar er blevet kontrolleret  (leekagetest,
vakuumtgrring), og at der er foretaget vakkumtgrring af
udendgrsenhedens indvendige kolerar.

1 Hovis dette ikke allerede er gjort (vakuum-terring af enheden),
skal man aktivere udsugningstilstanden (se "Aktivering/
deaktivering af brugsstedsindstillingen "udsugningstilstand™ pa
side 12)

2 Slut kalemiddelcylinderen til
vaeskespaerreventilen.

serviceabningen pa

Abn vaeskespaerreventilen.
Pafyld den komplette maengde kglemiddel.

Deaktivér udsugningstilstanden (se "Aktivering/deaktivering af
brugsstedsindstillingen "udsugningstilstand™ pa side 12).

6 Abn gasspeerreventilen.

447 Sadan fastgeres maerkaten om
fluorholdige drivhusgasser

1 Meerkaten udfyldes som felger:

displayet viser v2 0 0'. M Contains fluorinated g gases a
Tryk pa BS2 knappen, indtil du kommer til side 2-17. 0= |kg—b
f GWP XXX
Nar side 2-17 er naet, skal du trykke en gang pa BS3 knappen. 0= I:lkg ——cC
Her skal du eendre indstillingen til '2' ved at trykke en gang pa o
+@= kg ———d
BS2 knappen. gp?g q g
o T tCOZeq —e
Tryk en gang pa BS3 knappen.
L . . Hvis der medfglger en maerkat med information om
Nar dlsplgyet holder o_p med at bIIr.lke, _Skal du trykke pa BS3 drivhusgasser med tilseetning af fluor skrevet pa flere sprog
knappen igen for at aktivere udsugningstilstanden. (se tilbehar), skal man tage delen med det relevante sprog
P ; i : . og seette den pa for oven ved a.
Deaktivering af udsugningstilstand: b Fabrikkens pafyldning af kelemiddel: se fabriksskiltet pa
Efter pafyldning eller udsugning af enheden skal man deaktivere enheden
udsugningstilstanden: ¢ Ekstra maengde pafyldt kelemiddel
d Totalt pafyldte maengde kalemiddel
7 Tryk pa BS2 knappen, indtil du kommer til side 2-17. e Mangde udledninger af drivhusgasser med tilsaetning
L . . af fluor ud af den totale kelemiddelpafyldning udtrykt som
8 Nar side 2-17 er naet, skal du trykke en gang pa BS3 knappen. tons CO,-zekvivalent.
9 Her skal du sendre indstillingen til '1' ved at trykke en gang pa £ GWP = Globalt opvarmningspotentiale
BS2 knappen.
10 Tryk en gang pa BS3 knappen.
11 Nar displayet holder op med at blinke, skal du trykke pa BS3
knappen igen for at deaktivere udsugningstilstanden.
12 Tryk pa BS1 knappen for at indlaese indstillingen.
Husk at montere el-boksens daeksel og at montere frontpladen, nar
du har foretaget indstillingerne.
Installationsvejledning DAIKIN RZAG71~140N7V1+Y1
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@ BEM/ERK

Relevant lovgivning vedrgrende drivhusgasser med
tilseetning af fluor kreever, at den pafyldte maengde pa
enheden er angivet bade i vaegt og CO, sekvivalent.

Formel til beregning af mangden i CO, akvivalente
tons: GWP veerdi for kelemiddel x samlet maengde pafyldt
kalemiddel [i kg] / 1000

Anvend den GWP veerdi, der er angivet pa kelemiddel-
meerkaten. Denne GWP er baseret pa aktuel lovgivning
vedrgrende drivhusgasser med tilseetning af fluor. GWP
veerdien naevnt i manualen kan vaere foreeldet.

2 Seet meerkaten pa indersiden af udendersenheden. Der er
plads til den pa ledningsdiagrammet.

4.5 Tilslutning af de elektriske
ledninger

A FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

A ADVARSEL

Brug ALTID flerlederkabel til stramforsyning.

A PAS PA

Hvis enhederne bruges i rum med temperaturstyret alarm,
anbefales det, at alarmen indstilles med en forsinkelse pa
10 minutter i tilfaelde af, at alarmtemperaturen overskrides.
Enheden kan stoppe i flere minutter under normal drift for
at "afrime enheden", eller ved "termostat stop"-drift.

4.51 Om overholdelse af
elektricitetsbestemmelser
RZAG71~140N7V1B

Udstyr i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-12 (europaeisk/
international teknisk standard, der definerer graenser for harmoniske
streomkilder frembragt af udstyr, som er tilsluttet offentlige
lavspaendings-systemer med en indgangsstrem pa >16 A og <75 A
pr. fase).

45.2 Retningslinjer ved tilslutning af de

elektriske ledninger

Tilspandingsmoment

Emne Tilspaandingsmoment (N°m)
M4 (X1M) 1,2~1,8
M4 (jord) 1,2~1,4
M5 (X1M) 2,0~3,0
M5 (jord) 2,4~2,9

@ BEMAERK

Hvis der er lidt plads ved klemraekken, skal man bruge
bgjede krympeterminaler med ring.

4.5.3 Specifikationer vedrgrende komponenter til standard-ledningsfering
Komponent A% Y1
71 100 125~140 71 100 125 140

Strgmforsyningskabel |MCA® 18,8 A 233A 28,8 A 12,3A 15,4 A 15,7 A 15,4 A

Speendingsomrade 220~240 V 380~415V

Fase 1~ 3N~

Frekvens 50 Hz

Ledningsdimensioner Skal fglge relevante forskrifter
Kabler til indbyrdes forbindelse Minimum kabelstarrelse pa 2,5 mm?, kan anvendes til 230 V
Anbefalet sikring pa opstillingssted 20 A 32A 16 A
Fejlstremsafbryder Skal fglge relevante forskrifter

(a) MCA=Minimum stremstyrke i kredslgb. De anferte vaerdier er maksimumveerdier (se elektriske data for kombinationer med indendgrsenheder for

eksakte veerdier).

454 Sadan forbindes de elektriske ledninger til

udendorsenheden

@ BEMAERK

» Folg ledningsdiagrammet (leveres med enheden,
sidder pa indersiden af servicedeekslet).

= Veer sikker pa, at el-ledningerne IKKE forhindrer, at
servicedzekslet kan saettes korrekt pa.

1 Fjern servicedzekslet.

2 Tilslut kablerne til indbyrdes
stremforsyningskablet pa felgende made:

forbindelse og

RZAG71~140N7V1+Y1
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Vi Y1
1~ 50 Hz 3N~ 50 Hz

220-240 V 380-415V 3

4

5

I 1L L, IV Par, dobbelt, tredobbelt, dobbelt par
M, S Master, slave

Kabler til indbyrdes forbindelse

Strgmforsyningskabel

Jordafledningsafbryder

Sikring

Brugerinterface

INFORMATION

Nogle indendgrsenheder kan have behov for en separat
stremforsyning for at sikre maks. kapacitet. Se
indendgrsenhedens installationsvejledning.

®©Q0TQ

d Kabelklemme

Fastger kablerne (stremforsyning og kabler til indbyrdes
forbindelse) med en kabelklemme til speerreventilens
monteringsplade, og fgr ledningerne som vist ovenfor.

Veelg et udstansningshul, og fiern det ved at banke pa
monteringspunkterne med en kaervskruetraekker og en hammer.

For ledningerne gennem rammen, og tilslut ved rammens
udstansningshul.

Faring gennem Veelg en af 3 muligheder:
rammen

a Stremforsyningskabel

Bemaerk: Treek forbindelsesledningen
sammen med kglergrene. Se

"4.6.1 Feerdiggerelse af installation af
udendgrsenheden” pa side 15.

Tilslutning til Nar kablerne feres fra enheden, kan man
rammen saette en beskyttelsesmuffe for lederne
(PG-dele) i udstansningshullet.

Nar du ikke bruger en ledningskanal, skal
du sgrge for at beskytte ledningerne med
vinylrgr for at forhindre kanten af
udstansningshullet i at skeere i
ledningerne.

A Inde i udendgrsenheden

B Uden for udendgrsenheden
a Ledning

b Bgsning

¢ Matrik

d Ramme

e Slange

c
a
b
d
BEMARK
0

C
N 7]y
/17
a1

7

Man skal veere forsigtig, nar man laver hul ved de
forberedte indgange:

= Undga at beskadige kabinettet og de underliggende
ror.

= Nar man har lavet huller, anbefaler vi at fierne grater og
male kanterne og omraderne omkring kanterne med
reparationsmalingen for at undga korrosion.

= Nar man leder el-ledninger gennem hullerne i de
forberedte kabelindgange, skal man vikle tape omkring
ledningerne for at undga beskadigelse.

a Forbindelsesledning
b  Stremforsyningskabel
¢ Jord

6 Seet servicedeekslet pa igen.

7 Tilslut en fejlstremsafbryder og en sikring i

stremforsyningslinjen.

Installationsvejledning DAIKIN
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Ibrugtagning

4.6 Faerdiggorelse af installation af
udendgrsenheden

4.6.1 Faerdiggeorelse af installation af
udendgrsenheden

1 lIsoler og fastger kelergrene og forbindelseskablet pa falgende
made:

Gasrer

Gasrgrsisolering

Kabel til indbyrdes forbindelse
Veeskerar
Veeskergrsisolering
Montagetape

-~ Q0T O

2 Monter servicedeekslet.

4.6.2 Kontrol af isolationsmodstand pa
kompressoren

@ BEM/ERK

Hvis der efter installationen akkumuleres kglemiddel i
kompressoren, kan isolationsmodstanden over polerne
falde, men hvis den er mindst 1 MQ, er maskinen sikret
mod nedbrud.

= Brug en 500 V mega-tester til maling af isolering.

= Brug ikke en mega-tester til lavspeendingskredslgb.

1 Mal isolationsmodstanden over polerne.

Hvis Sa
21 MQ Isolationsmodstanden er ok. Proceduren
er feerdig.
<1 MQ Isolationsmodstanden er ikke ok. Ga til
neeste trin.

2 Teend for strammen og lad den veere tilsluttet i 6 timer.

Resultat: Kompressoren varmes op, og al keglemiddel i
kompressoren fordamper.

3 Mal isolationsmodstanden igen.

5 Ibrugtagning

Giv venligst Eco design-data i henhold til (EU)2016/2281 til kunden.
Disse data findes i installations- og referencevejledningen samt pa
Daikin webstedet.

@ BEMARK

Enheden skal ALTID kgre med termomodstande og/eller
tryksensorer/kontakter. Hvis IKKE, kan kompressoren
breende sammen.

5.1 Kontrolliste far ibrugtagning

Kontrollér punkterne nedenfor efter installation af enheden. Efter
endt kontrol skal enheden lukkes. Start enheden igen, nar den er
blevet lukket.

] Du har lzest alle instruktionerne i installatervejledningen.

O] Indendgrsenheden er monteret korrekt.

] Nar der anvendes et tradlgst brugerinterface:
Indendersenhedens frontpanel med infrared modtager
er monteret.

] Udendgrsenheden er monteret korrekt.

] Folgende ledningsfering pa brugsstedet er udfert i
henhold til dette dokument og gaeldende lovgivning:

= Mellem det lokale
indendgrsenheden

strgmforsyningspanel  og

* Mellem udendgrsenheden og indendgrsenheden
(master)

= Mellem indend@rsenhederne

] Der er IKKE manglende faser eller faseskift.

Systemet er korrekt jordet, og jordterminalerne er

Ll speendt.

] Kontrollér, at sikringerne eller de lokalt installerede
beskyttelsesindretninger er af den sterrelse og type, som
er angivet i installationsvejledningen, og at de IKKE
omgas.

O] Forsyningsspandingen svarer til den spaending, der er
angivet pa enhedens identifikationsmzerkat.

(] Der er INGEN lgse forbindelser eller beskadigede
elektriske komponenter i elboksen.

] Isolationsmodstanden pa kompressoren er ok.

] Der er INGEN beskadigede komponenter eller klemte
ror inde i indendars- og udendgrsenhederne.

] Der er INGEN lakage af kelemiddel.

O] Den korrekte rgrstgrrelse er installeret, og rerene er
isoleret korrekt.

(] Stopventilerne (gas og veeske) pa udendersenheden er

helt abne.

5.2 Sadan udferes en testkorsel

Dette valg er ikke muligt med BRC1E52 eller BRC1E53
brugerinterfacet. Ved brug af et andet interface, se installations- eller
servicevejledningen til brugerinterfacet.

@ BEMAERK

Afbryd ikke testkarslen.

INFORMATION

Baggrundsbelysning. Baggrundsbelysningen behgver
ikke at veere teendt for at sla brugerinterfacet til/fra. Ved
alle andre handlinger skal det teendes forst.
Baggrundsbelysningen teendes i +30 sekunder, nar der
trykkes pa en knap.

1 Udfer indledende trin.

# Handling

1 Abn vaeskespzerreventilen gasspaerreventilen ved at
fierne daekslet og dreje mod uret med en
sekskantnggle indtil anslag.

Luk servicedaekslet for at forhindre elektrisk stad.

Taend for stremmen mindst 6 timer for driftsstart for at
beskytte kompressoren.

4 |Enheden skal indstilles til keling pa brugerinterfacet.

2 Start testkarslen

RZAG71~140N7V1+Y1
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4P573382-1 — 2019.04

DAIKIN

Installationsvejledning

15



Bortskaffelse

# Handling Resultat
1 Ga til menuens startside.
Cool Setto
7 28¢c
2 |Tryk i mindst 4 sekunder. |Service Settings menuen
N ) vises.
D
3 |Veelg Test Operation. Service Settings 13
(j D aiane Contact
Field Settings
Q@O Vi Setgoins Diferent
Group Address
{SReturn Setting £
4 |Tryk. Test Operation vises pa
7 O menuens startside.
C)
Cool
2 =
|
Test Operation
5 |Tryk inden for Testkgrslen starter.
10 sekunder.
D
(@A /D

3 Kontrollér driften i 3 minutter.

4 Kontrollér driften af luftstremmens retning (kun relevant for

indendgrsenheder med svingklapper).

# Handling Resultat
1 Tryk. Air Volume/direction
(j D Position 0
@ 7/ [ -
T —
2 |Veelg Position 0. Air Volume/direction
7 ) e ™ et
@ 1 6" -
(@R 7 [~ —
EiReturn Setting <
3 |Andring af position. Hvis luftstremsklappen pa
> O indendgrsenheden
bevaeger sig, er driften ok.
— o Hvis den ikke beveeger sig,
er driften ikke ok.
4 |Tryk. Menuens startside vises.
D
(@A />

5 Stands testkarslen.

GD
AN/

# Handling Resultat

1 |Tryk i mindst 4 sekunder. |Service Settings menuen
7D vises.
D

2 Valg Test Opel’ation. Service Settings 1/3

Maintenance Contact

Field Settings

Demand

Min Setpoints Differential

Group Address

{EReturn Setting’ [

Handling

Resultat

Enheden gar tilbage til
normal drift, og menuens
startside vises.

5.3 Der vises fejlkoder under
testkorsel

Hvis installationen af udendersenheden IKKE er udfert korrekt, kan
felgende fejlkoder blive vist pa brugerinterfacet:

Fejlkode

Der vises intet

(den aktuelt indstillede
temperatur vises ikke)

Mulig arsag
= Afbrydelse eller ledningsfejl (mellem
stromforsyning og  udendgrsenhed,
mellem udendgrsenhed og
indendgrsenhed, mellem

indendarsenhed og brugerinterface).

= Sikringen
printplade er defekt.

pa udendgrsenhedens

E3, E4 eller L8

= Speerreventilerne er lukket.

= Luftindtaget eller luftudtaget er blokeret.

U1 eller E7

Der mangler en fase i tilfeelde af tre-fasede
stremforsyningsenheder.

Bemaerk: Drift er ikke mulig. Afbryd
strammen, kontrollér ledningerne igen, og
byt om pa to af de tre elektriske ledninger.

L4

Luftindtaget eller luftudtaget er blokeret.

uo

Spaerreventilerne er lukket.

u2

= Der forekommer spaendingsudsving.

= Der mangler en fase i tilfeelde af tre-
fasede
Bemaerk: Drift er ikke mulig. Afbryd
stremmen, kontrollér ledningerne igen,
og byt om pa to af de tre elektriske
ledninger.

stremforsyningsenheder.

U4 eller UF

Ledningsfegringen mellem enhederne er
ikke korrekt.

UA

Udendgrsenheden og indendgrsenhederne
passer ikke sammen.

6 Bortskaffelse

Der anvendes

hydrofluorcarbon

denne enhed. Kontakt

forhandleren, nar enheden skal bortskaffes.

BEMAERK

Prov ikke selv at afmontere systemet:. afmontering af
systemet, handtering af kglemiddel, olie og andre dele

SKAL veere i

overensstemmelse

med gaeldende

lovgivning. Enhederne SKAL behandles pa steder seerligt
beregnet hertil med henblik pa genbrug og genvinding.

Installationsvejledning
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Tekniske data

7 Tekniske data

En delmangde af de seneste tekniske data er tilgeengelige pa det regionale Daikin-websted (offentligt tilgaengeligt). Alle de seneste tekniske
data er tilgaengelige pa Daikin Business Portal (kraever godkendelse).

71 Plads til servicearbejde: Udendgrsenhed

Sugeside Pa billederne nedenfor er pladskrav til service i sugesiden baseret pa 35°C DB og kealedrift. Der skal veere mere
plads i felgende tilfeelde:

= Nar suge-sidetemperaturen regelmaessigt overskrider denne temperaturveerdi.

= Nar varmebelastningen pa udendgrsenheden forventes regelmaessigt at overskride maks. driftskapacitet.

Udlgbsside Vaer opmaerksom pa pladskrav til montering af kalergr, nar du placerer enhederne. Hvis din opbygning ikke svarer
til nogle af skitserne nedenfor, skal du kontakte din forhandler.

Oojo]

Enkelt enhed (O0) | Enkel raekke med enheder (¢=——>)

Flere raekker med enheder (O (#./)

Stablede enheder (maks. 2 niveauer) (@@@ I)

Se figur 1 pa indersiden af det forreste omslag.

(1) Brug en afstand pa 2250 mm, sa er det nemmere at vedligeholde enheden
A,B,C,D Forhindringer (vaegge/prelplader)
E Forhindring (tag)
a,b,c,d,e Min. serviceafstand mellem enhed og forhindringer A, B, C, D og E
eg Maks. afstand mellem enheden og kanten af forhindring E, i retning mod forhindring B
ep, Maks. afstand mellem enheden og kanten af forhindring E, i retning mod forhindring D
Hy, Hojde paenheden
Hg,H, Hgjde pa forhindringer B og D
1 Teetn bunden af monteringsrammen, sa udledt luft ikke ledes tilbage til indsugningssiden gennem bunden af enheden.
2 Der kan maksimalt installeres to enheder.
O Ikke tilladt

Se figur 2 pa indersiden af det forreste omslag.
(1) Brug en afstand pa 2250 mm, sa er det nemmere at vedligeholde enheden

Se figur 3 pa indersiden af det forreste omslag.
(1) Brug en afstand pa 2250 mm, s& er det nemmere at vedligeholde enheden

A1=>A2 (A1) Hvis der er risiko for, at draenvand kan dryppe og fryse mellem @vre og nedre enheder...
(A2) Montér et deek mellem gvre og nedre enheder. Montér den gverste enhed sa hgjt over den nederste enhed, at der ikke dannes is pa den
gverste enheds bundplade.

B1=>B2 (B1) Hvis der ikke er risiko for, at dreenvand kan dryppe og fryse mellem gvre og nedre enheder...
(B2) Det er ikke ngdvendigt at montere et deek, men man ber teetne spraekken mellem gvre og nedre enhed, sa udledt Iuft ikke ledes tilbage til
indsugningssiden gennem bunden af enheden.

RZAG71~140N7V1+Y1 DAIKIN Installationsvejledning
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7.2 Rordiagram: Udendgrsenhed
| & Lo
| N
ng %[) Nl
g | w | U
™) I |

A>%+52k
B4
N Serviceabning (med 5/16" krave)

5% Spaerreventil
- Filter
PCB-keling

e OV CR G ¢

Elektronisk ekspansionsventil

4-vejs ventil

Hagjtrykskontakt
Lavtrykskontakt

Kompressor akkumulator

Varmeveksler

Kompressor
Fordeler

Akkumulator

Termomodstand

Rerfgring pa brugssted (vaeske: 39,5
kraveforbindelse)

Rerfgring pa brugssted (gas: @15,9 kraveforbindelse)

Daemper Opvarmning
Kgling
7.3 Ledningsdiagram: Udendgrsenhed
Ledningsdiagrammet leveres med enheden, og det sidder pa Engelsk Oversattelse
indersiden af servicedeekslet. @ Flere muligheder for
(1) Tilslutningsdiagram ledningsforbindelse
Engelsk Overszttelse D Jordforbindelse
Connection diagram Tilslutningsdiagram bl ]l @& Ledning pa stedet
Only for *** Kun il *** T Ledningsfering afheengigt af
See note *** Se bemaerkning *** model
Outdoor Udendegrs Valg
Indoor Indenders o El-boks
Upper Bvre 7 Printkort
Lower Saenke .
- Bemeerkninger:
Fan Ventilator
ON TIL 1 Se maerkaten med ledningsdiagrammet (pa bagsiden af
frontpladen) vedrgrende brug af BS1~BS3 og DS1 kontakter.
OFF FRA 2 Under drift ma beskyttelsesindretningerne S1PH S1PLog
(2) Layout Q1E ikke vaere kostsluttet.
Engelsk Oversattelse 3 Se kombinations-tabellen og driftsvejledningen vedrgrende
- tilslutning af ledninger til X6A, X28A og X77A.
Layout Opbygning
- 4 Farver: BLK: sort, RED: rgd, BLU: bla, WHT: hvid, GRN: gren
Front Forside
Back Bagside (4) Forklaring
Position of compressor terminal  |Position for kompressorterminal Engelsk Oversaettelse
(3) Bemaerkninger L.egend Forklaring ‘
Engelsk Oversattelse Flelf.'] supply Medfalger ikke
Notes Bemzerkninger Optional Ekstraudstyr
-+ Tilslutning Part n Del-nr.
Description Beskrivelse
X1M Indendgrsenhed/udendgrsenhed
kommunikation A1P Printkort (primeere)
. Jordforbindelse A2P Printkort (staijfilter)
““““ Medfelger ikke A3P * Printkort (krav)
Installationsvejledning DAIKIN RZAG71~140N7V1+Y1
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BS1~BS3 (A1P)

C1~C5 (A1P) (kun
Y1)

DS1 (A1P)
E1~3 (A1P)
E1H
F*U
HAP (A1P)

K1M, K3M (A1P)
(kun Y1)

K1R (A1P)
KA4R (A1P)

K10R, K13R~K15R
(A1P)

K11M (A1P) (kun V1)
L1R (kun Y1)

M1C

M1F

PFC (A1P) (kun V1)
PS (A1P)

Q1D

Q1E

R1~R8 (A1P) (kun
Y1)

R1T
R2T

R3T

R4T

R5T

R6T

R7T

R8 (A1P) (kun V1)
RC (A1P) (kun Y1)
S1PH

S1PL

SEG1~SEG3

TC1 (A1P) (kun V1)
TC (A1P) (kun Y1)
V1 (A2P)

V1D (A1P) (kun V1)

V1D,V2D (A1P) (kun
Y1)

V*R (A1P) (kun V1)

V1R, V2R (A1P) (kun
Y1)

V3R, V4R (A1P) (kun
Y1)

X1M
Y1E~Y3E

Y18

z'c

Z°F

L*, L*A, L*B, N, NA,

NB, E*, U, V, W, X*A
(A1P~A2P)

Trykknap
Kondensator

DIP-omskifter

Stik

Bundpladevarmer (ekstraudstyr)
Sikring

Lysdiode (servicemonitor - gren)
Magnetisk kontaktor

Magnetrelae (Y1S)
Magnetrelae (E1H)
Magnetrelae

Magnetisk kontaktor

Reaktor

Kompressormotor
Blaesermotor
Effektfaktorkorrektion
Stremforsyning med omformer
Fejlstramsafbryder (30 mA)
Beskyttelse mod overbelastning
Modstand

Termomodstand (luft)
Termomodstand (afstremning)
Termomodstand (sugning)
Termomodstand (varmeveksler)
Termomodstand (varmeveksler, midt)
Termomodstand (veeske)
Termomodstand (lamel)
Modstand

Signalmodtager
Hajtrykskontakt
Lavtrykskontakt
7-segment-display
Signaltransmissionskreds
Signaltransmissionskreds
Varistor

Diode

Diode

Diodemodul
Diodemodul

IGBT effektmodul

Klemraekke

Elektronisk ekspansionsventil
Magnetventil (4-vejs ventil)
Staijfilter (ferritkerne)
Stoffilter

Stik
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