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1 Info kasutusjuhiste kohta
1.1 Info kdesoleva dokumendi kohta
Sihtrithm

Volitatud paigaldajad

TEAVE

See seade on ette nahtud kasutamiseks asjatundjate voi
valjadppinud kasutajate poolt kauplustes, vaikeettevotetes
ja pdllumajanduses vdi arikasutuseks.

Juhendikomplekt

K&esolev juhend on osa dokumendikomplektist. Taiskomplekt
koosneb:

= Ohutuse iildeeskirjad
= Ohutuseeskirjad, mis TULEB enne paigaldamist labi lugeda
= Vorming: paberdokument (valisseadme pakkekastis)
= Viélisseadme paigaldusjuhend
= Paigaldusjuhised
= Vorming: paberdokument (valisseadme pakkekastis)
= Kiirkasutusjuhend

= Paigalduskoha ettevalmistamine, teatmelised andmed jne.

= Vorming: Elektroonilised juhised saidil http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

Dokumentide uusimad versioonid vdite leida Daikin piirkondlikult
veebilehelt v6i saada seadme edasimudjalt.

Originaaldokumendid on inglise keeles. K&ik teised keeled on tdlked.
Tehnilised andmed

= Varskeim tehniliste andmete kokkuvéote on piirkondlikul Daikin
veebisaidil (avalikult kattesaadavad).

= Varskeimad tdielikud tehnilised andmed on portaalis Daikin
Business Portal (vajalik on autentimine).

2 Info karbi kohta

2.1 Valisseade

211 Lisatarvikute eemaldamiseks
valisseadmest

a Ohutuse Uldeeskirjad

b Valisseadme paigaldusjuhend

¢ Kaabliside

d Fluoritud kasvuhoonegaaside kleebis
e Toiteslisteemi kleebis

f Lisa (LOT21)
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Sky Air Alpha-series
4P573382-1 — 2019.04

DAIKIN

Paigaldusjuhend

5


http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/

Ettevalmistus

3 Ettevalmistus @ MARKUS

Kinnitage valisseade vundamendipoltidele mutritega ja
. . kasutage sealjuures kummiseibe (a). Kui toetuspinnalt on
3.1 Palgalduskoha ettevalmistus kate eemaldunud, v6ib metall kergesti roostetama hakata.

A HOIATUS ﬁ/&

Seadet tuleb hoida kohas, kus pole pidevalt tootavaid

stlteallikaid (naiteks lahtist leeki, todtavat gaasi- voi . . .
elektrikiitte seadet). 4.1.2 Valisseadme paigaldamine

3141 Nouded vilisseadme paigalduskohale

Jargige juhiseid vahemike kohta. Vaadake tehniliste andmete jaotist
ja esikaane sees olevaid jooniseid.

TEAVE

Helirdhutase on madalam kui 70 dBA.

[\ ETTEVAATUST & \
Seade, millele korvalised isikud ei tohi juurde paaseda G:;

tuleb paigaldada kaitstud kohta, kuhu juurdepaas on
tokestatud.

See seade sobib paigaldamiseks kaubanduse ja
kergettdstuse keskkonda.

...Q._@_@.

a Paigaldamine

4.1 Valisseadme monteerimine )
41.3 Aravoolu tagamiseks

TEAVE

Hankige 4 komple!("ti anlfrupolte, mutreid ja seibe (pole komplektis) ja Vajadusel véite paigaldada dreenimisvanni (paigalduskoha
ankurdage seade jargmiselt. varustus), et valtida vee tilkumist.

MARKUS

KUI El SAA seda taielikult horisontaalsena paigaldada, siis
jatke see kaldu seadme tagaosa suunas. See tagab
ndutava dreenimise.

MARKUS

Kui dreenimisavad voivad jadda aluse voi pdranda poolt
suletuks, paigaldage seade Ulespoole nii, et valisseadme
alla jaab vaba ruumi vahemalt 150 mm.

411 Paigaldusstruktuur

2150 mm

Dreenimisavad (m66tmed mm-tes)

A
(mm) ﬁ
a Paigaldage nii, et alusplaadil olevad dreenimisavad poleks 134 758 208
suletud. B j‘r
S O

414
408
34

Poltide ulemise valjaulatuva osa soovituslik kdrgus on 20

TEAVE o & THe g
= —00 mz

[s*)

o N

mm. © © © ©o o

N o N —
43 ||
v 48 | | C
jjﬁ 2 107 D-©
288 E
u 451
613
776

A Valjundava pool
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Paigaldamine

Kaugus ankurduspunktide vahel
Alusraam

Dreenimisavad

Lume labipaasuava

moow

Lumi

Piirkondades, kus sajab lund, voib lumi koguneda ja kilmuda
soojusvaheti ja seadme korpuse vahel. See vdib halvendada
seadme to6voimet. Selle valtimiseks tehke jargmist.

1 Eemaldage talastik (vaadake allolevat joonist).

2 Avage valjaléodav labiviiguava (a) sideribade labildikamise teel,
lites neile asetatud lapikruvikeerajale haamriga.

©

a

3 Eemaldage kidad ja varvige servad ja servade Umbrus
parandusvarviga, et valtida rooste tekkimist.

MARKUS

Labiviiguavade tegemisel votke tarvitusele jargmised
ettevaatusabindud.

= Valtige korpuse ja selle all oleva torustiku vigastamist.

= Parast labiviiguavade tegemist soovitame eemaldada
kidad ja katta avade servad ning servade uUmbrus
parandusvarviga, et valtida roostetamist.

= Kui juhite Iabiviguavade kaudu elektrijuhtmeid,
mahkige juhtmete Umber kaitseteip, et valtida
kahjustusi.

TEAVE

Paigaldamisel kilma klimaga kohta soovitame kasutada
alusplaadi kitteseadet (EKBPH140N7).

414 Vilisseadme kindlustamine imber

kukkumise eest

Kui seade paigaldatakse kohta, kus tugev tuul voib seadet kallutada,
siis rakendage jargmiseid meetmeid:

1 Valmistage ette 2 kaablit alloleval joonisel naidatud moel
(valjavarustus).

2 Paigutage 2 kaablit tle valisseadme.

Asetage kummist vahetiukk kaablite ja valisseadme vahele, et
kaablid ei kraabiks seadmelt varvi maha (valjavarustus).

4 Kinnitage ja pingutage kaablite otsad.

4.2 Kiilmaaine torustiku ithendamine

OHT: POLETUSOHT

421 Kiilmaaine torustiku lihendamine
valisseadmele

= Torustiku pikkus. Puldke paigaldada torustik véimalikult [Ghike.

= Torustiku kaitsmine. Kaitske objektile paigaldatud torustikku
valiste vigastuste eest.

1 Tehke jargmist.

= Eemaldage teeninduskate (a) koos kruviga (b).
= Eemaldage torustiku sisendi plaat (c) koos kruviga (d).

Eesmine

a
b Kilgmine
¢ Tagumine
d Alumine

S— .
it

= Avage pohjaplaadil ja katteplaadil olev valjalé6dav
labiviiguava (a) sideribade labildikamise teel, lules
neile asetatud lapikruvikeerajale haamriga.

= Voite I6igata pilud (b) lahti metallisaega.

RZAG71~140N7V1+Y1
Sky Air Alpha-series
4P573382-1 — 2019.04
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Paigaldamine

MARKUS

Labiviiguavade tegemisel
ettevaatusabindud.

votke tarvitusele jargmised

= Valtige korpuse ja selle all oleva torustiku vigastamist.

= Pérast labiviiguavade tegemist soovitame eemaldada
kidad ja katta avade servad ning servade Umbrus
parandusvarviga, et valtida roostetamist.

= Kui juhite labiviguavade kaudu elektrijuhtmeid,
mahkige juhtmete Umber kaitseteip, et valtida
kahjustusi.

3 Tehke jargmist.

o

T Q

5 Kui vélisseade on paigaldatud siseseadmest kdrgemale, siis
katke sulgekraanid (f, vaadake Ulavalpoolt) tihendusmaterjaliga
kinni, et valtida kondenseeruva vee sattumist siseseadmele.

= Isoleerige vedela kilmaaine

= Uhendage vedeliku torustik (a) vedeliku sulgekraanile.
» Uhendage gaasitorustik (b) gaasi sulgekraanile.

Tehke jargmist.

torustik (a) ja gaasilise
kilmaaine torustik (b).

Mahkige termoisolatsioon kaanmikele ja katke seejarel
vinlidteibiga (c).

Veenduge, et paigaldatud
kompressori osa.

torustik ei puuduta Uhtegi

= Tihendage isolatsiooni otsad (tihendusiimbrised jne) (d).

Siduge objekti torustike imber vinuulteip (e), et kaitsta seda

®

MARKUS

Arge blokeerige dhuavasid. See véib méjutada seadme
sisemist dhuringlust.

HOIATUS

Rakendage vajalikke meetmeid, et takistada vaikestel
loomadel seadme kasutamist pesavarjuna. Elektriliste
osadega kokku puutuvad vaikesed loomad vdivad
pdhjustada seadmes rikkeid, suitsu voi tulekahjut.

0

MARKUS

Veenduge, et kdik sulgekraanid on parast kilmatorustiku
paigaldamist ja vaakumkuivatust avatud. Seadme
kasutamine suletud sulgekraanidega vdib kompressorit
vigastada.

teravate servade eest.

4.3

4.31

Kiilmaaine torustiku kontrollimine

Kiilmaaine torustiku kontrollimine:
slisteemi skeem

a
\V
AN
A c
Q
b d e

NEADRA

MARKUS

a
\V
AN
B c
JO
b d e

.........

.-)--o-

loa isoleerimata t tik v&ib pBhiustada kond ist A Skeem paarissiisteemi kasutamisel
ga isoleerimata torustik vdib pohjustada kondenseerumist. B  Skeem kaksiksiisteemi kasutamisel
. ! . . a Manomeeter
6 Pange teenmdgsava kate ja torustiku sisendava plaat oma b  Lammastik
kohtadele tagasi. ¢ Kulmaaine
: O sl L d Kaal
7 T!.hendage kdik pllud (naide: a), et valtida lume ja vaikeloomade e Vaakumpump
sUsteemi sattumist. f Sulgekraan
g Peatorustik
h  Kiilmaaine harutorustiku liitmik
i Harutorustik
Paigaldusjuhend DAIKIN RZAG71~140N7V1+Y1
8 Sky Air Alpha-series
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Paigaldamine

4.3.2 Lekete kontrollimine

@ MARKUS

ARGE iiletage seadme maksimaalset toérdhku (vt seadme
andmeplaadil "PS High").

@ MARKUS

Kasutage ainult oma edasimudja poolt soovitatud mulltesti
lahust. Arge kasutage seebivett, mis véib pdhjustada
survemutri pragunemist (seebivesi voib sisaldada soola,
mis absorbeerib niiskust, mis torustiku jahtudes jaatub) ja/
voi tekitab koonusuhenduste korrosiooni (seebivesi voib
sisaldada ammoniaaki, mis pdhjustab korrosiooni pronksist
survemutri ja vasest koonuse vahel).

1 Laadige slsteem lammastikuga kuni manomeetriline réhk on
vahemalt 200 kPa (2 bar). Vaikeste lekete avastamiseks on
soovitatav kasutada réhku 3000 kPa (30 bar).

2 Kontrollige kdik Uhendused neile mullilahuse kandmisega.

Kontrollimise I6petamisel laske kogu lammastik valja.

4.3.3 Vaakumkuivatuse tegemine

@ MARKUS

= Uhendage vaakumpump nii gaasilise kiilmaaine kraani
teenindusotsaku  kui vedela kilmaaine kraani
teenindusotsaku kiilge, et pumba t66voimet tdsta.

= Enne lekketesti vbi vaakumkuivatuse tegemist
veenduge, et gaasilise kilmaaine kraan ja vedela
kdlmaaine kraan on téielikult suletud.

1 Tuhjendage susteemi vaakumpumpamisega kuni Kkollektori
manomeeter naitab —-0.1 MPa (-1 bar).

2 Hoidke vaakumit 4 kuni 5 minutit ja kontrollige rohku uuesti.

liming Toiming

Toiming Pohjus

Naide:

= Sisteemi Umber paigutamine.

Taiemahuline kilmaaine
laadimine

= Parast leket.

Kiilmaaine lisamine

Enne kilmaaine lisamist veenduge, et valisseadmest viljaspool
asuv kilmaaine torustik on ule kontrollitud (tehtud on lekketest ja
vaakumkuivatamine).

TEAVE

Soltuvalt seadmest ja/voi paigaldustingimustest voib olla
vaja Uhendada elektrijuhtmestik enne kilmaaine laadimist.

Tuupiline té6de jarjekord — Kilmaaine lisalaadimiseks tuleb tavaliselt
teha jargmised toiminguid.

1 Tehke kindlaks, kas lisalaadimist on vaja ja kui palju on vaja
lisada.

2 Vajaduse korral tehke lisalaadimine.

3 Taitke fluoritud kasvuhoonegaaside kleebis ja kinnitage see
siseseadme sisepoolele.

Taiemahuline kiilmaaine laadimine

Enne tdiemahulist kilmaaine laadimist veenduge, et on tehtud

jargmist.

1 Susteemist on kogu kilmaaine valja lastud.

2 Valisseadmest viéljaspool asuv kiilmaaine torustik on ule
kontrollitud (tehtud on lekketest ja vaakumkuivatamine).

3 Valisseadme sees asuvale kilmaaine torustikule on tehtud
vaakumkuivatamine.

MARKUS

Enne taiemahulist taaslaadimist tehke valisseadme sees
asuvale kilmaaine torustikule vaakumkuivatamine.

R&hk ei muutu Silisteemis pole niiskust.

Lisatoiminguid pole vaja teha.

Siisteemis on niiskust. Tehke
jargmised toimingud.

R&hk tduseb

3 Vaakumpumbake susteemi vahemalt 2 tundi, et saavutada
kollektori manomeetri nait 0,1 MPa (-1 bar).

4 Parast pumba VALJA liilitamist kontrollige réhku veel vahemalt
1 tunni jooksul.

5 Kui vajalikku vaakumi taset EI SAA saavutada voi vaakumit El
SAA hoida 1 tunni jooksul, tehke jargmist.

= Kontrollige stisteem uuesti Ule lekete suhtes.
= Tehke uuesti vaakumkuivatamine.

@ MARKUS

Veenduge, et kdik sulgekraanid on péarast kulmatorustiku
paigaldamist ja vaakumkuivatust avatud. Seadme
kasutamine suletud sulgekraanidega vdib kompressorit
vigastada.

44 Kiilmaaine laadimine

441 Lisateave kiilmaaine laadimise kohta

Valisseade on tehases kilmaainega laaditud, kuid monel juhul tuleb
teha jargmist.

Toiming Pohjus

Kui vedela kilmaaine torustik on
pikem kui ette nahtud (vaata
teavet allpool).

Kilmaaine lisamine

MARKUS

Valisseadme sisemise kilmaaine torustiku
vaakumkuivatamiseks voi taielikuks taaslaadimiseks on
vaja aktiveerida vaakumreziim (vaadake "Vaakumreziimi
haalestussatte aktiveerimine/
deaktiveerimine" lehekiljel 12), mis avab kilmaaine ahela
klapid, misjarel on véimalik vaakumkuivatust ja kilmaaine
taaslaadimist nduetekohaselt labi viia.

= Enne vaakumkuivatust vOi taaslaadimist aktiveerige
vaakumreziim.

= Paérast vaakumkuivatust voi taaslaadimist inaktiveerige
vaakumreziim.

A HOIATUS

Méned kulmaaine ahela sektsioonid voivad olla teistest
sektsioonidest eraldatud seadme osadega, millel
erifunktsioon (nt kraanid). Seetéttu on kilmaaine ahel
varustatud taiendavate teenindusotsakutega
vaakumkuivatamiseks, réhu valjalaskmiseks ja ahela
survestamiseks.

Kui seadme juures on vaja teha jootmistoid, kontrollige
enne, et seadmes pole rdhku. Seadme siserdhk tuleb valja
lasta KOIKIDE teenindusotsakute kaudu, mida on naidatud
alloleval joonisel. Asukohad vdivad séltuvalt mudelist
erineda.

Teenindusotsakute asukohad.

RZAG71~140N7V1+Y1
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o] @ |
T

a Seadmesisese torustiku teenindusotsak
b Teenindusotsakuga sulgekraan (vedel kiilmaaine)
¢ Teenindusotsakuga sulgekraan (gaasiline kiilmaaine)

Tuupiline todde jarjekord — Kiulmaaine taiemahuliseks laadimiseks
tuleb tavaliselt teha jargmised toiminguid.

1 Tehke kindlaks, kui palju kiilmaainet on vaja laadida.
2 Kulmaaine laadimine.

3 Taitke fluoritud kasvuhoonegaaside kleebis ja kinnitage see
siseseadme sisepoolele.

4.4.2 Teave kiilmaaine kohta

See toode sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase. ARGE laske gaase
atmosfaari.

Kulmaaine tutp: R32

Globaalse soojenemise potentsiaali (GWP) vaartus: 675

A HOIATUS: KERGSUTTIV MATERJAL

Seadmes olev kiilmaaine on vahesel maaral tuleohtlik.

A HOIATUS

Seadet tuleb hoida kohas, kus pole pidevalt téotavaid
sulteallikaid (naiteks lahtist leeki, todtavat gaasi- Vvoi
elektrikltte seadet).

A HOIATUS

= ARGE TORGAKE LABI v6i péletage kiilmutusahela
osi.

= ARGE KASUTAGE puhastusaineid véi vahendeid
sulatuse kiirendamiseks, valja arvatud need, mis on
tootja poolt soovitatud.

= Votke teadmiseks, et slsteemis olev kilmaaine on
I6hnatu.

A HOIATUS

Seadmes olev kiilmaaine on vahesel maaral tuleohtlik,
kuid tavaliselt see El leki. Kui kilmaaine lekib ruumi ja
satub kokkupuutesse pdleti, kiitteseadme voi pliidi leegiga,
siis voib tekkida tulekahju véi moodustub tervistkahjustav
gaas.

Lulitage valja kutteainet poletavad seadmed, ventileerige
ruum ja poéoérduge edasimuija poole, kelle kaest olete toote
ostnud.

Arge kasutage seadet, kuni hooldustéétajad kinnitavad, et
kilmaaine lekkekoht on kdrvaldatud.

4.4.3 Kiilmaainete kdsitsemise abinoud

TEAVE

Vaadake ettevaatusabindusid ja noéudeid jargmistest
peatlkkidest:

= Ohutuse Uldeeskirjad

= Ettevalmistus

444 Moisted. L1~L7, H1, H2

Paaristihendus® Kaksikiihendus®

Kolmikihendus®

A
g net
L

(a) Eeldusel, et joonisel olev pikim ahel vastab tegelikule
pikimale torustikule ja joonisel olev Glemine seade vastab
tegelikule kdrgeimale seadmele.

L1 Peatorustik

L2~L7 Harutorustik

H1  Suurim kérguste vahe kdrgeima siseseadme ja
vélisseadme vahel

H2  Suurim kérguste vahe kdrgeima siseseadme ja
vélisseadme vahel

0O Kiilmaaine harutorustiku liitmik

4.4.5 Kiilmaaine lisamine

Taiendava kiilmaaine koguse maaramine

Taiendava kiilmaaine laadimise vajaduse kindlakstegemine

Seisund Siis

(L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7)< Pole vaja téiendavat kilmaainet
laadimisvaba pikkus lisada.

Laadimisvaba pikkus=
= 10 m (vahendatud labimdot)
= 40 m (tavalabimdot)

= 15 m (suurendatud 1abimodt)

(L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7)>laadi |Vaja on tdiendavat kiilmaainet
misvaba pikkus lisada.

Edasise teeninduse vajaduseks
tdmmake allolevas tabelis ring

Umber valitud kogusel.

TEAVE

Torustiku pikkus on suurim Ghesuunalise vedela kilmaaine
torustiku pikkus.

Paigaldusjuhend DAIKIN RZAG71~140N7V1+Y1
10 Sky Air Alpha-series
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Taiendava kiilmaaine koguse maaramine (R, kg)
(paarisiihenduse korral)

Tavatorustiku moo6t

L1:/40~50 m | 50~55 m | 55~60 m | 60~70 m | 70~80 m | 80~85 m

R:| 0,35kg | 0,7kg® | 0,7 kg® |1,05 kg® | 1,4 kg® | 1,55 kg®
0,55 kg®

(a) Ainult RZAG100~140 jaoks.
(b) Ainult RZAG71 jaoks.

Suurendatud torustiku moot

EO] O

L1:| 15~20 m 20~25 m 25~30 m 30~35m

R: 035kg 0,7 kg 1,05 kg® 1,4 kg®

(a) Ainult RZAG100~140 jaoks.

Taiendava kiilmaaine koguse maaramine (R, kg) (kaksik-,
kolmik- ja topeltkaksikiihenduse korral)

1 Maarake G1 ja G2.

G1(m) Vedela kulmaaine torustiku kogupikkus labiméddul

<>
x=@9,5 mm (tavalabimddt)

x=@12,7 mm (suurendatud |abimdot)

G2 (m) Vedela kiulmaaine torustiku kogupikkus Iabiméddul

36,4 mm

2 Maarake R1 ja R2.

Seisund Siis

G1>40 m® Allolevat tabelit kasutades
méaarake R1 (pikkus=G1-40 m)®

ja R2 (pikkus=G2).

G1<40 m®
(jla G1+G2>40 m)®

R1=0,0 kg.

R2 maaramiseks kasutage
allolevat tabelit
(pikkus=G1+G2-40 m)®,

(a) Suurendatud labimédduga torustiku kasutamisel. 40 m
asemel votke 15 m.

Tavalabimooduga vedela kilmaaine torustiku méétmed:

Pikkus

0~10 m | 10~15m | 15~20 m | 20~30 m | 30~40 m | 40~45 m

R1:| 0,35kg | 0,7 kg® | 0,7 kg® |1,05kg® | 1,4 kg® |1,55kg®
0,55 kg®

R2:| 02kg | O4kg | O4kg | 06kg | 0,8kg® | 1kg®

(a) Ainult RZAG100~140 jaoks.
(b) Ainult RZAG71 jaoks.

Suurendatud labimé6duga vedela kilmaaine torustiku médtmed:

Pikkus
0~5 | 5~10 | 10~15 | 15~20 | 20~30 | 30~40 | 40~45
m m m m m m m
R1:/0,35kg| 0,7 kg |1,05 kg®| 1,4 kg® | — — —
R2:| 0,35kg 0,7 kg® 1,05kg®|1,4 kg®| —

Taiendava kiilmaaine kogus (R)

Pikkus: kaksikiihendus, tavalabimédduga
vedela kilmaaine torustik

1 |G1 |Kokku @9,5=> G1=45 m

G2 |Kokku @6,4=> G2=7+5=12 m
2 |Pikkus: G1>40 m

R1 |Pikkus=G1-40 m=5m

=> R1=0,35 kg

R2 |Pikkus=G2=12 m

=> R2=0,4 kg

3 |R |R=R1+R2=0,35+0,4=0,75 kg

Pikkus: kolmikiihendus, tavalabimddduga
vedela kilmaaine torustik

1 |G1 |Kokku @9,5=> G1=15m
G2 |Kokku @6,4=> G2=20+17+17=54 m
2 |Pikkus: G1=40 m (ja G1+G2>40 m)

L1=15 m (©9.5 mm) R1 |R1=0,0 kg
R2 |Pikkus=G1+G2-40 m=15+54-40=2
9m
=> R2=0,6 kg

3 |R |R=R1+R2=0,0+0,6=0,6 kg

Kiilmaaine laadimine: iilespanekul

Vaadake "4.3.1 Kilmaaine torustiku kontrollimine: slsteemi
skeem" lehekljel 8.

Kiilmaaine lisamine

A HOIATUS

= Kasutage lisamiseks ainult kulmaainet R32. Muud
ained voivad pdhjustada lambumist ja hingamisraskusi.

= R32 sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase. Globaalse
soojenemise potentsiaali (GWP) vaartus on 675. ARGE
LASKE sellel gaasil 6hku sattuda.

= Kilmaaine laadimisel kandke ALATI kummikindaid ja
kaitseprille.

Eeldus: Enne kilmaaine lisamist kontrollige Uhendused ja tehke
ndutavad toimingud (lekketest ja vaakumkuivatamine).

1 Uhendage killmaaine balloon nii gaasilise kilmaaine
sulgekraani teenindusotsaku kui vedela kilmaaine sulgekraani
teenindusotsaku kulge.

Laadige taiendav kilmaaine kogus.

Avage sulgekraanid.

4.4.6 Taiemahuline kiilmaaine laadimine

Taiemahulise taastaitmise koguse maaramine

Taiemahulise taastaitmise koguse maaramine (kg) (vedela
kiilmaaine torustiku tavaldbim6o6du korral)

(@) Ainult RZAG100~140 jaoks.
3 Maarake taiendava kilmaaine kogus: R=R1+R2.

Mudel Pikkus (m)®
3~40 [40~50|50~55|55~6060~70|70~80 80~85
RZAG71 3,2 | 3,55 | 3,75 — — — —
RZAG100 3,2 | 3,55 3,9 425 | 46 | 4,75
RZAG125-140 3,7 | 4,05 4.4 4,75 | 5.1 5,25
(a) Pikkus=L1 (paaris); L1+L2 (kaksik, kolmik); L1+L2+L4
(topeltkaksik)

RZAG71~140N7V1+Y1
Sky Air Alpha-series
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Taiemahulise taastditmise koguse maaramine (kg) (vedela
kiilmaaine suurendatud torustiku 1abimo66du korral)

Mudel Pikkus (m)®
3~15 15~20 | 20~25 | 25~30 | 30~35
RZAGT71 3,2 3,55 3,9 — —
RZAG100 3,2 3,55 3,9 4,25 4,6
RZAG125+140 3,7 4,05 4,4 4,75 51

(a) Pikkus=L1 (paaris); L1+L2 (kaksik, kolmik); L1+L2+L4
(topeltkaksik)

Taiemahulise taastditmise koguse maaramine (kg) (vedela
kiilmaaine vahendatud torustiku labim66du korral)

@ MARKUS

Seadme juures to6tamise ajaks sulgege koik valispaneelid,
valja arvatud elektriihenduste pesa teeninduskate.

Enne seadme toite sisse |Ulitamist

elektriihenduste pesa kate.

sulgege

Kiilmaaine laadimine: ililespanekul

Vaadake "4.3.1 Kulmaaine torustiku kontrollimine: ststeemi
skeem" lehekdiljel 8.

Taiemahuline kiilmaaine taaslaadimine

Mudel Pikkus (m)®
3~10
RZAG71+100 3,2
RZAG125+140 3,7
(a) Pikkus=L1 (paaris); L1+L2 (kaksik, kolmik); L1+L2+L4
(topeltkaksik)

Vaakumreziimi hdalestussatte aktiveerimine/
deaktiveerimine
Kirjeldus

Valisseadme sisemise kilmaaine torustiku vaakumkuivatamiseks voi
taielikuks taaslaadimiseks on vaja aktiveerida vaakumreziim , mis
avab kulmaaine ahela klapid, misjarel on véimalik vaakumkuivatust
ja kilmaaine taaslaadimist nduetekohaselt labi viia.

Vaakumreziimi aktiveerimiseks tehke jargmist.

Vaakumreziimi aktiveerimiseks tuleb vajutada surunuppe BS*
trikkplaadil (A1P) ja jalgida tulemust 7-kohaliselt naidikult.

Vajutage luliteid ja nuppe isoleermaterjalist vardaga (naiteks suletud
pastapliiatsiga), et valtida voolu all olevate osade puudutamist.

1 Kui seadme toide on sisse lUlitatud, hoidke all surunuppu BS1 5

sekundi valtel.

Tulemus: Kui 7-kohaline naidik kuvab ,2 0 0 siis on
seadistusreziim saavutatud.

Vajutage nuppu BS2, kuni kuvatakse leht 2-17.
Kui leht 2-17 on leitud, vajutage nuppu BS3 ks kord.
Maarake satteks ,2° selleks vajutage nuppu BS2 (ks kord.

Vajutage nuppu BS3 ks kord.

o g A~ W DN

Kui naidiku vilkumine lakkab, vajutage nuppu BS3 uuesti, et
aktiveerida vaakumreziim.

Vaakumreziimi deaktiveerimiseks tehke jargmist.

Parast seadme laadimist v&i vakumeerimist deaktiveerige
vaakumreziim, selleks tehke jargmist.

7 Vajutage nuppu BS2, kuni kuvatakse leht 2-17.

8 Kuileht 2-17 on leitud, vajutage nuppu BS3 uiks kord.

9 Maarake satteks ,1%, selleks vajutage nuppu BS2 iiks kord.
10 Vajutage nuppu BS3 Uks kord.

11 Kui naidiku vilkumine lakkab, vajutage nuppu BS3 uuesti, et
inaktiveerida vaakumreziim.

12 Vajutage nuppu BS1, et lahkuda seadistusreziimist.

Parast seadistamise I6petamist pange oma kohale tagasi
elektroonikaploki kate ja paigaldage seadme esikate.

HOIATUS

= Kasutage lisamiseks ainult kilmaainet R32. Muud
ained voivad pohjustada lambumist ja hingamisraskusi.

= R32 sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase. Globaalse
soojenemise potentsiaali (GWP) vaartus on 675. ARGE
LASKE sellel gaasil 6hku sattuda.

= Kilmaaine laadimisel kandke ALATI kummikindaid ja
kaitseprille.

Eeldus: Enne kilmaaine tdiemahulist taaslaadimist veenduge, et
susteem on tihjaks pumbatud, valisseadmest viljaspool asuv
kilmaaine torustik on U(le kontrollitud (tehtud on lekketest ja
vaakumkuivatamine) ning valisseadme seespool asuvale kilmaaine
torustikule on tehtud vaakumkuivatamine.

1 Kui pole juba tehtud (seadme vaakumkuivatamiseks),
aktiveerige vaakumreziim (vaadake "Vaakumreziimi
haalestussatte aktiveerimine/deaktiveerimine" lehekdljel 12).

2 Uhendage kiilmaaine balloon vedela kiilmaaine sulgekraani
teenindusotsaku kiilge.

Avage vedela kilmaaine sulgekraan.
Laadige kogu vajatav kilmaaine kogus.

Deaktiveerige ~ vaakumrezim  (vaadake  "Vaakumreziimi
haalestussatte aktiveerimine/deaktiveerimine" lehekdljel 12).

6 Avage gaasilise kiilmaaine sulgekraan.

4.4.7 Fluoritud kasvuhoonegaaside etiketi
kinnitamine

1 Taitke silt jargmiselt.

|_l|_!] Contains fluorinated gases a

.| [Rxxx] o-[__Jre——v
R W

2]
9 ¢9+@-= |kg ——d
ﬁ O === (COeq— e

a Kui seadmega on kaasa antud fluoritud
kasvuhoonegaaside mitmekeelne kleebis (vaadake
tarvikute hulgast), siis eraldage vastava keelega kleebis ja
liimige see Ulaossa "a".

b Tehases taidetud kilmaaine kogus: vaadake seda seadme

tehasesildilt

Taiendavalt laetud kilmaaine kogus

Kilmaaine kogus kokku

e Fluoritud kasvuhoonegaasi kogus kiilmaaine
summaarse koguse kohta CO,ekvivalenttonnides.

f GWP = Globaalse soojenemise potentsiaal

oo
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@ MARKUS

Kehtivad  seadused, mis  puudutavad  fluoritud
kasvuhoonegaase, satestavad, et seadme kilmaaine
laetus on naidatud nii massina kui CO, ekvivalendina.

Valem CcoO, arvutamiseks ekvivalenttonnides:
Kilmaaine GWP vaartus x kllmaaine summaarne kogus
[kilogrammides] / 1000

Kasutage GWP vaartusena kleebisel naidatud kogust. See
GWP podhineb fluoritud kasvuhoonegaasidele kehitavale
seadusandlusele. Kasutusjuhendis mainitud GWP ei
pruugi olla ajakohane.

2 Kinnitage etikett valisseadme sisemusse. Selle jaoks on

4.5

elektriskeemil ettenahtud koht.

Elektrijuhtmete thendamine

OHT: ELEKTRILOOGIOHT

HOIATUS

Kasutage elektritoite kaablitena ALATI
kaableid.

mitmesoonelisi

A ETTEVAATUST

Seadmete kasutamisel rakendustes, milles  on
temperatuuri  hairestusteem, soovitatakse ette naha
temperatuuri tdusu haire andmise viiteaeg pikkusega 10
minutit. Seade voib tavatdd ajal seiskuda mitmeks
minutiks, et teha seadme (llessulatamine vdi kui toimub
termostaadi seiskamise operatsioon.

451 Elektrilisest vastavusest
RZAG71~140N7V1B
Seade vastab standardile EN/IEC 61000-3-12 (Euroopa/

rahvusvahelised tehnilised standardid maaravad harmoniseeritud

voolu

limiidid, mida toodavad seadmed, mis on (hendatud

Uldkasutatava madalpingesiisteemidega sisendvooluga >16 A ja
<75 A faasi kohta.).

4.5.2 Juhised elektrijuhtmestiku iihendamiseks
Pingutusmomendid

Moot Pingutusmoment (N°m)
M4 (X1M) 1,2~1,8
M4 (maandus) 1,2~1,4
M5 (X1M) 2,0~3,0
M5 (maandus) 2,4~2,9

MARKUS

Kui juhtmete klemmidele Uhendamiseks on vahe ruumi,
kasutage pressiihendusega kaablikingasid.

4.5.3 Juhtmestiku standardosade tehnilised andmed
Koosteosa V1 Y1
71 100 125~140 71 100 125 140

Toitekaabel MCA® 18,8 A 23,3 A 28,8 A 12,3A 15,4 A 15,7 A 15,4 A

Pingevahemik 220~240 V 380~415V

Faaside arv 1~ 3N~

Sagedus 50 Hz

Kaablisoonte suurused Peavad vastama kohaldatavatele digusaktidele
Sidekaablid Kaabli minimaalne ristldige 2,5 mm?, sobiv pingele 230 V
Soovitatav kasutuskoha sulavkaitse 20 A 32A 16 A
Rikkevoolukaitseluliti Peavad vastama kohaldatavatele digusaktidele

45.4

(@) MCA = minimaalne ahela voolutugevus. Naidatud on maksimumvaartused (vaadake tapseid vaartusi sise- ja valisseadme komplekti tehniliste

andmete osast).

Elektrijuhtmestiku ihendamine
valisseadmele

@ MARKUS

= Tehke Uhendused vastavalt elektriskeemile
(komplektis, asetseb hooldusluugi sisekiiljel).

= Veenduge, et elektrijuhtmestik El takista hooldusluugi
taaspaigaldamist.

1

Eemaldage hooldusluuk.

2 Sidekaablite ja toiteahela thenduste skeem on jargmine:

RZAG71~140N7V1+Y1
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\Al Y1 d Kaabliside
1~ 50 Hz 3N~ 50 Hz e . . o o
220-240 V 380-415 V 3 Kinnitage kaablid (toitekaabel ja sidekaabel) kaablisidemetega

sulgekraani  kinnitusplaadile ja juhtige juhtmestik alloleval
joonisel naidatud suunda médda.

4 Valige valjal6odav Iabiviiguava ja eemaldage selle labiviiguava
sideribad  |abilikamise  teel, lGUes neile asetatud
lapikkruvikeerajale haamriga.

5 Juhtige juhtmestik |abi korpuse raami ja Uhendage juhtmestik

|abiviigu ava juures raami kulge.

Juhtmestiku

Valige Uiks 3 vGimalusest:

juhtimine |&bi
korpuse
a - toitekaabel
Markus: Juhtige sidekaabel samas
suunas kui kiilmaaine torustik. Vaadake
teavet jaotisest "4.6.1 Valisseadme
1,1l IV Paaris-, kaksik-, kolmik- ja topeltkaksikiihendus paigaldamise 16petustood” lehekdljel 15.
M, S U]en:(, a|aI(“ Uhendamine Kaablite labijuhtimisel labi korpuse véib
g ?;jifekzaa%g korpuse raamiga lfgs.u.t'ada labiviiguavas kaitsehdlssi (kaabli
¢ Rikkevoolukaitselliti labiviigumuhv PG).
: JKl?l;tﬁ)ilt Kui te labiviigumuhvi ei kasuta, kaitske

juhtmed vintdlrausiga, et valtida

TEAVE

Méned siseseadmed vajavad eraldi elektritoidet, et tagada

labiviiguava teravate servade
sisseldikumist juhtmetesse.

maksimaalne tootlikkus. Juhinduge siseseadme
paigaldusjuhendist.
e
c
A - valisseadmest seespool
B - valisseadmest valjaspool
a .
b a-juhe
b - puks
d ¢ - mutter
d - korpuse raam
e - kaitsekori
MARKUS
> Labiviiguavade tegemisel votke tarvitusele jargmised
ettevaatusabindud.
= Valtige korpuse ja selle all oleva torustiku vigastamist.
c = Parast labiviguavade tegemist soovitame eemaldada
kidad ja katta avade servad ning servade Umbrus
‘ﬂ,‘ / /] parandusvarviga, et valtida roostetamist.
a {{%// / = Kui juhite labiviiguavade kaudu elektrijuhtmeid,
b 77 mahkige juhtmete Umber kaitseteip, et véltida
d 2i kahjustusi.
6 Paigaldage hooldusluuk oma kohale.
7 Uhendage toiteahelale rikkevoolukaitse ja kaitseseadmed.
a Sidekaabel
b Toitekaabel
¢ Maandus
Paigaldusjuhend DAIKIN RZAG71~140N7V1+Y1
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Kasutuselevott

4.6 Valisseadme paigaldamise
I6puleviimine
4.6.1 Vilisseadme paigaldamise I6petustood

1 Isoleerige ja kinnitage jahutusaine torud ja siselhenduse
kaablid jargmiselt:

Gaasitoru

Gaasitoru isolatsioon
Vaheiihenduse kaabel
Vedelikutoru
Vedelikutoru isolatsioon
Viimistlusteip

-~ Q0T O

2 Paigaldage hoolduskate.

4.6.2 Kompressori isolatsioonitakistuse
moo6tmine

@ MARKUS

Kui parast paigaldamist koguneb kilmaaine
kompressorisse, voib isolatsioonitakistus 1abi pooluste
langeda, kuid kui see on vahemalt 1 MQ, siis seade ei saa
vigastada.

= Kasutage isolatsiooni m&dtmiseks megerit pingega
500 V.

= Arge kasutage megerit, mis on ette nahtud madalpinge
ahelate mootmiseks.

1 MOootke ara poolustevahelise isolatsioonitakistus.

] Siseseadmed on nduetekohaselt paigaldatud.

] Kui on kasutusel kaugjuhitav kasutajaliides: siseseadme
ehispaneel koos infrapuna vastuvétjaga on paigaldatud.

(] Valisseade on digesti paigaldatud.

O] Vastavalt sellele dokumendile ja kohaldatavatele
oigusaktidele tehakse jargmised objekti juhtmestustood.

= Objekti toitekilbi ja valisseadme vahel
= Valis- ja siseseadme (Ulem) vahel
= Siseseadmete vahel

(] Faase ei puudu ja need pole omavahel vahetatud.

(] Slsteem on korralikult maandatud ja maandusklemmid
kinnitatud.

] Kaitsmed ja objekti kaitseseadised on paigaldatud selle
dokumendi nduete kohaselt ja neil POLE
moddaviiguuhendusi.

] Toitepinge vastab seadme andmesildil olevale pingele.

] Lulituskarbis PUUDUVAD lahtised (ihendused Voi
kahjustunud elektrikomponendid.

(] Kompressori isolatsioonitakistus on nduetekohane.

(] Sise- ja valisseadme sees PUUDUVAD kahjustunud
komponendid ja kokkusurutud torud.

] El esine jahutusaine lekkeid.

] Paigaldatud on 6ige suurusega torud ja torud on
korrektselt isoleeritud.

] Sulgemiskraanid (gaas ja vedelik) on valisseadmel
taielikult avatud.

Takistus Hinnang
=1 MQ Isolatsioonitakistus on nduetekohane.
Lisatoiminguid pole vaja teha.
<1 MQ Isolatsioonitakistus pole nduetekohane.
Tehke jargmised toimingud.

2 Lulitage toide SISSE ja oodake 6 tundi.

Tulemus: Kompressor soojeneb dules ja aurustab kogu
kompressorisse jaanud kilmaaine.

3 Mobdtke poolustevahelist isolatsioonitakistust uuesti.

5 Kasutuselevott

Palun andke saastuvariandi andmed kliendile vastavalt standardile
(EL) 2016/2281. Need andmed on saadaval paigaldaja teatmikus ja
veebisaidil jaotises Daikin.

@ MARKUS

Seade peab ALATI olema varustatud termistoride ja/voi
réhuandurite/-lllititega. MUIDU vib kompressor vigastada
saada.

5.1 Esmase kasutuselevotu eelne
kontrollnimekiri
Parast seadme paigaldamist kontrollige esmalt Ule allpool loetletud

Uksused. Kui kdik kontrolltoimingud on tehtud, tuleb seade sulgeda.
Toite voib sisse lilitada alles parast seadme sulgemist.

] Lugege labi koik paigaldaja viitejuhendis esitatud

paigaldusjuhised.

5.2 Katsekaivituse toimingud

Need toimingud tuleb teha, kui kasutusel on kasutajaliides BRC1E52
vdi BRC1E53. Muu kasutajalidese puhul vaadake juhiseid selle
paigaldusjuhendist voi hooldusjuhendist.

@ MARKUS

Arge katkestage katsekaéivitust.

TEAVE

Tagavalgus. Kasutajaliidese lilitamisel SEES/VALJAS ei
pea tagavalgus slttima. Muudel juhtudel peab see suttima.
Nupu vajutamisel sittib tagavalgus 30 sekundiks.

1 Tehke sissejuhatavad toimingud.

Nr Toiming

1 |Avage vedeliku sulgekraan ja gaasi sulgekraan,
selleks eemaldage kubar ja keerake kraane
kuuskantvotmega vastupaeva piirasendini.

2 |Sulgege teeninduskate, et valtida elektrildoke.

Enne kaivitamist lulitage toide asendisse SEES
vahemalt 6 tunniks, et kaitsta kompressorit.

4 |Seadke seade kasutajaliidese abil jahutusreziimi.

2 Alustage katsekaivitust

Nr Toiming Tulemus

1 Liikkuge avamenuusse.

Cool Set to
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Toote kasutuselt korvaldamine

Nr Toiming Tulemus Nr Toiming Tulemus
2 |Hoidke nuppu all Kuvatakse menui 3 |Vajutage. Seade naaseb tavatdole ja
4 sekundit. Hoolduse satted. 7 O kuvatakse avamenud.
CD C)
(@A )
3 Vallge Katsekaivitus. Service Settings 1/3 L] - H
5.3 Katsekaivituse rikkekoodid
(j D M_aimenar_\ce Contact "
A9 Sl Kui vélisseadme paigaldus POLE NOUETEKOHANE, siis véidakse
(R £ e kasutajaliidesel kuvada rikkekoode.
Orewn s ¢ Rikkekood Vaimalik pShjus
4 |Vajutage. Avameniius kuvatakse Kuva puudub . katkestus v6i on
D Katsekaivitus. (mégratud juhtmed vales\tllalhglhensglt;iea(ézf }:
hetketemperatuuri ei ’
AL P siseseadmete vahel, siseseadme ja
Cool kuvata) o
= | kasutajaliidese vahel).
2 ..o
. = Valisseadme juhtploki (PCB) kaitse on
5 |Hoidke nuppu all Katsekaivitus algab. E3, E4 voi L8 = Sulgekraanid on suletud asendis.
10 sekundit. . voi valjundrest on
[ \ )
U1 voi E7 Kolmefaasilise toite ahelas puudub (ks
(@A VD) faas.
3 Kontrollige t66tamist 3 minuti jooksul. Markus: Sisteemi ei saa kasutada.
. . ~ - . Lulitage toide olekusse VALJAS, kontrollige
4 Kontrollige siseseadme ohuvoolu suunda (ndue kehtib juhtmestik (ile ja vahetage kaks v&i kolm
poordlabadega siseseadmete kohta). juhet.
Nr Toiming Tulemus L4 Ohu sissevétu- vai valjundrest on
1 Vajutage. Air Volume/direction blokeeritud.
D ' ' po;mo% uo Sulgekraanid on suletud asendis.
o w= R R R n .
o — » U2 = Faasidevaheline pinge asimmeetria.
I---- . . .
_—— = Kolmefaasilise toite ahelas puudub (ks
faas. Markus: Slsteemi ei saa kasutada.
2 Valige Asend 0. Air Volume/direction olekusse VALJAS,
7 - LA kontrollige juhtmestik lle ja vahetage
@ o 4 =»=-"O kaks voi kolm juhet.
s - | PP U4 véi UF Seadmete vaheline juhtmestik on valesti
& Return Setting < uhendatud.
3 |Vahetage asendit. Kui siseseadme &huvoolu UA Vaélis- ja siseseade ei ole Ghilduvad.
- O laba liigub, siis on asendi
valimine KORRAS.
— - Kui see ei liigu, siis pole 6 Toote kasutuselt
asendi valimine KORRAS. k ~ Id .
4 |Vajutage. Kuvatakse avamendidi. orvaldamine
7 SO Seade kasutab fluorosisivesinikke. Selle seadme utiliseerimiseks
pdoérduge oma edasimudja poole.
(@A />

5 Lopetage katsekaivitus.

<:> MARKUS

ARGE PUUDKE siisteemi

lahti votta, ststeemi

Nr Toiming Tulemus lahtivotmisel, kiilmaaine, 6li ja muude osade kéasitsemisel
1 Hoidke nuppu all Kuvatakse meniii TULEB JARGIDA kehtestatud eeskirju. Seadmeid PEAB
4 sekundit. Hoolduse satted. kasutusest  korvaldamisel kéitlema  spetsialiseeritud
ettevottes taaskasutuseks, ringluseks ning taastamiseks.
C)
(@A /7D
2 Vallge Katsekaivitus. Service Settings 1/3
(j D aiane Contact
Field Settings
(1 D I\D/I(ierlr‘sagldpmnls Differential
Group Address
@ Return Setting s
Paigaldusjuhend DAIKIN RZAG71~140N7V1+Y1
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Tehnilised andmed

7 Tehnilised andmed

Varskeim tehniliste andmete kokkuvdote on piirkondlikul Daikin veebisaidil (avalikult kattesaadavad). Varskeimad taielikud tehnilised
andmed on portaalis Daikin Business Portal (vajalik on autentimine).

71 Noutavad hooldusvahed: Valisseade
Imiava poolel Alloleval joonisel on naidatud imiava poole hooldusvahe pdhineb temperatuuril 35°C DB ja jahutusel. Hooldusvahet

tuleb suurendada jargmistel juhtudel.
= Imiava poole temperatuur on sellest temperatuurist sageli kdrgem.

= Kui valisseadmete soojuskoormus vdib sageli Uletada maksimaalset tootlust.

Viljundava poolel Arvestage seadmete paigaldamisel tehtavate torutdddega. Kui teie seadmete paigutusskeem ei vasta Uhelegi
allpool esitatud paigutusskeemile, poérduge edasimiiiija poole.

Uksikseade ([C_) | Seadmete iiksikrida (@)

T |
Mitu seadmete rida IEI!-E!-E'g )

E@@I
Mitmekorruseline seadmete kogum (max 2 korrust) (E1E 8 1¥)

Vaadake 1. joonist eesmise katte sisepoolel.

(1) Paremaks teenindamiseks peab vahekaugus olema 2250 mm
A, B, C,D Takistused (seinad/piirdepaneelid)
E Takistus (katus)
a, b, c,d, e Minimaalne teenindusvahemik seadme ja takistuste A, B, C, D ja E vahel

eg Maksimaalne vahekaugus seadme ja takistuse E serva vahel, takistuse B suunas
e, Maksimaalne vahekaugus seadme ja takistuse E serva vahel, takistuse D suunas
H, Seadme kdrgus

Hg, Hy Takistuste B ja D kdrgus

1 Tihendage alusraami pdhi, et valtida valjuva 6hu voolamist tagasi imipoolele labi seadme pdhja.
2 Paigaldada tohib kuni kaks seadet.

® Pole lubatud

Vaadake 2. joonist eesmise katte sisepoolel.
(1) Paremaks teenindamiseks peab vahekaugus olema 2250 mm

Vaadake 3. joonist eesmise katte sisepoolel.

(1) Paremaks teenindamiseks peab vahekaugus olema =250 mm
A1=>A2 (A1) Kui on oht dreenimistorustiku tilkumisele ja kilmumisele llemiste ja alumiste seadmete vahel...
(A2) Sellisel juhul paigaldage Ulemiste ja alumiste seadmete vahele katus. Paigaldage llemine seade piisavalt kdrgele alumisest seadmest, et
valtida jad kogunemist tlemise seadme pdhjaplaadile.
B1=>B2 (B1) Kui pole ohtu dreemistorustiku tilkumisele ja kilmumisele Ulemiste ja alumiste seadmete vahel...
(B2) Siis pole katuse paigaldamine ndutav, kuid tihendage lilemise ja alumise seadme vahe, et valtida valjuva 6hu voolamist tagasi imipoolele
labi seadme pdhja.
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Tehnilised andmed

7.2 Torustiku skeem: Valisseade

Y
) <

"

[LPS]

=
B4

LS
0| I

N Teenindusotsak (iihenduskoonusega 5/16")

Sulgekraan

Filter

Iﬂ-l PCB jahutamine

Elektrooniline paisuklapp

4-suunaline ventiil

Korgrohuliliti
Madala réhu ldliti

Kompressori salvesti

Soojusvaheti

Kompressor
Jaotur

Salvesti

Termotakisti

Torustik kasutuskohas (vedel kiilmaaine:
koonusliidetega &9,5)

Torustik kasutuskohas (gaasiline kiilmaaine:
koonusliidetega @15,9)

T OV AR R G

Summuti
Kitmine
Jahutus
7.3 Elektriskeem: Vilisseade
Elektriskeem antakse seadmega kaasa ja see asub teenindusluugi English Tolge eesti keelde
sisepoolel. @ Erinevad juhtmestamise
(1) Uhendusskeem vbimalused
English Télge eesti keelde Kaitsemaandus
Connection diagram Uhendusskeem Paigaldise juhe
Only for *** Ainult *** jaoks Mudelist séltuv juntmestik
See note *** Vaadake markust *** Lisavarustus
Outdoor Oues Lilitusplokk
| Ri i
ndoor " uumis Trikkplaat
Upper Ulatase
Lower Alatase MARKUSED.
Fan Ventilaator 1 Vaadake lilitite BS1~BS3 ja liliti DS1 kasutamist
ON SEES elektriskeemi kleebiselt (esipaneeli tagakiiljel).
OFF VALJAS 2 Arge liihistage téétamise ajal kaitsseadiseid S1PH S1PL ja
kaitseseadist Q1E.
(2) Uhendusskeem 3 Uhendamist klemmliistudele X6A, X28A ja klemmliistule X77A
English Tolge eesti keelde vaadake kombinatsioonide tabelist ja lisavarustuse
Layout Uhendusskeem kasutusjuhendist.
Front Ees 4 Varvused: BLK: m.ust, RED: punane, BLU: sinine, WHT:
valge, GRN: roheline
Back Taga
Position of compressor terminal  |Kompressorjaam asetus (4) Téhiste selgitus
. Inglise Tolge
(3) Markused — -
Em—— = ] Legend Tahiste selgitus
nglis olge eesti keelde
Ch ge eest Field supply Objekti elektritoide
Notes Markused - -
3 Litmik Optional Lisavarustus
iitmi
Part n° Osanr
X1M Sise-/valisseadme sidelhendus L -
Description Kirjeldus
. Maandusjuhtmestik
------- Paigaldise elektritoide A1P Trikkplaat (emaplaat)
A2P Trikkplaat (vorgumdira filter)
Paigaldusjuhend DAIKIN RZAG71~140N7V1+Y1
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A3P Trikkplaat (ndue) L*, L*A, L*B, N, NA, Liitmik
BS1~BS3 (A1P) Surunupp-liiliti NB, E* U, V, W, X"A
(A1P~A2P)

C1~C5 (A1P) (Y1 Kondensaator

ainult)

DS1 (A1P) DIP-luliti

E1~3 (A1P) Liitmik

E1H Pdhjaplaadi kutteseade (lisavarustus)

F*U Kaitse

HAP (A1P) Valgusdiood (hoolduse margutuli on
roheline)

K1M, K3M (A1P) (Y1 Magnetkontaktor

ainult)

K1R (A1P) Magnetrelee (Y1S)

K4R (A1P) Magnetrelee (E1H)

K10R, K13R~K15R Magnetrelee

(A1P)

K11M (A1P) (V1 Magnetkontaktor

ainult)

L1R (Y1 ainult) Reaktor

M1C Kompressori mootor

M1F Ventilaatori mootor

PFC (A1P) (V1 ainult) Voimsusteguri parandusplokk

PS (A1P) Impulsstoiteplokk

Q1DI Rikkevoolukaitseldliti (30 mA)

Q1E Ulekoormuskaitseplokk

R1~R8 (A1P) (Y1 Takisti

ainult)

R1T Termotakisti (6hk)

R2T Termotakisti (valjalase)

R3T Termotakisti (imemine)

R4T Termotakisti (soojusvaheti)

R5T Termotakisti (keskmine soojusvaheti)

R6T Termotakisti (vedel kilmaaine)

R7T Termotakisti (ribi)

R8 (A1P) (V1 ainult) Takisti

RC (A1P) (Y1 ainult) Signaali vastuvétja

S1PH Kaérgrohuliliti

S1PL Madala réhu Iiliti

SEG1~SEG3 7-segmendiline naidik

TC1 (A1P) (V1 ainult) Signaali ulekandeahel

TC (A1P) (Y1 ainult) Signaali tlekandeahel

V1 (A2P) Varistor

V1D (A1P) (V1 ainult) Diood

V1D,V2D (A1P) (Y1 Diood

ainult)

V*R (A1P) (V1 ainult) Dioodmoodul

V1R, V2R (A1P) (Y1 Dioodmoodul

ainult)

V3R, V4R (A1P) (Y1 IGBT-jéupooljuhtmoodul

ainult)

X1M Klemmliist

Y1E~Y3E Elektrooniline paisuklapp

Y18 Magnetklapp (4-suunaline ventiil)

z*C Mirafilter (ferriitsiidamik)

Z*F Mrafilter
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