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Sisallysluettelo

T TIETOJA
Sisallysluettelo o _ o ,
Tama laite on tarkoitettu ammattilaisten ja koulutettujen
kayttajien kayttoon liikkeissd, kevyessa teollisuudessa ja
maatiloilla, sek& maallikoiden kayttéon kaupallisissa
1 Tietoja asiakirjasta 5 toimissa.
11 Tietoa tasta asiakirjasta..........cccocvieiiiiiiii, 5 e .
Asiakirjasarja
2 Tietoja pakkauksesta 5 T&ma asiakirja on osa asiakirjasarjaa. Asiakirjasarjaan kuuluvat:
2.1 UIKOYKSIKKO ...ttt 5 . . .
211 Varusteiden poistaminen ulkoyksikosta ...................... 5 Yleiset varotoimet:
3 Valmistel 6 = Turvallisuusohjeita, jotka on luettava ennen asennusta
almistelu . o
3.1 Asennuspaikan valmisteleminen ...............cccccvnieniniinicnnne 6 * Muoto: Paperi (ulkoyksikon pakkauksessa)
3.1.1  Ulkoyksikon asennuspaikan vaatimukset ................... 6 = Ulkoyksikén asennusopas:
4 Asennus 6 = Asennusohjeet
4.1 UIKoyksikon KilnNitys ...........ccooiiuriiciriniceiccsceeccees 6 = Muoto: Paperi (ulkoyksikon pakkauksessa)
4.1.1  Asennusrakenteen tarjoaminen ..............ccoccceevininnns 6 « Asentajan viiteopas:
4.1.2  UlkoyksikOn asentaminen ...........ccccooveeeninenncnnnnennn. 6
413 Tyhjennyksestd huolehtiminen..............oooooooo. 6 = Asennuksen valmistelu, viitetiedot. .
4.1.4  Ulkoyksikon kaatumisen estaminen..............ccccceveneee. 7 = Muoto: Digitaaliset tiedostot osoitteessa http://
4.2 Kylmaaineputkiston tANNEL............cooriieriiirecee s 7 www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
421  Kylmaaineputkiston liittdminen ulkoyksikkdon ............ 7 information/
4.3 Kylmaaineputkﬂist.on Iiitar.1tojen tarll(istan?inen.....:..:... .................... 8 Mukana toimitettujen asiakifjojen uusimmat versiot voivat olla
4.3.1 Kylmaaineputkiston tarkistaminen: Maaritys............... 8 saatavilla alueesi Daikin-sivustolta tai jalleenmyyjan kautta.
4.3.2  Vuotojen tarkistaminen ...........c.cccocririiniiiinicninen, 8 o ) o o )
433  Tyhjickuivauksen SUOFttaMINeN............c.....ovvvcreveenn. 9 Alkuperainen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat
4.4 Kylmaaineen tayttd 9 kaannoksia.
4.41 Tietoja kylmaaineen lisddmisesta ................ccccooeeee. 9 Tekniset rakennetiedot
4.4.2 Tietoja kylmaai ta . 10 o . L .
443 Klel OJ_? ,ymat‘?,n?esf ) h \ 10 = Uusimpien teknisten tietojen osajoukko on saatavana
o ¥,T_“?a'”‘°;”“ Slon lISaamisessa huomioavaa......... alueelliselta Daikin-sivustolta (julkisesti saatavilla).
444 Maaritelmat: L1~L7, H1, H2 ..o, 10
445  Kylmaaineen lisddminen 10 = Uusimpien teknisten tietojen koko sarja on saatavana kohteesta
446  Kylmaaineen uudelleentayttd...........cocoovvvvvverrrnenns 11 Daikin Business Portal (todentaminen vaaditaan).
447 Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevan tunnuksen
Kiinnitt@minen ... 12
4.5 Sahkdjohtojen kytkenta 13 2 Tieto'a akkau ksesta
451 Tietoja sdhkémaaraysten tayttamisesta...................... 13 j p
4.5.2 Ohjeet sahkojohtojen kytkemiseen ............cccccevvriennee. 13
453  Tavallisten johdotuskomponenttien tekniset tiedot ..... 13 21 U IkoykS|kkO
454  Ulkoyksikon sahkdjohtojen liittdminen ...................... 13
4.6 Ulkoyksikén asennuksen viimeistely 15 . . . e
4.6.1 Ulkoyksikon asennuksen viimeistely ... 15 2141 Varusteiden pOIStamlnen UIkoyk3|k05ta
4.6.2 Kompressorin eristysvastuksen tarkistaminen............ 15 b c
5 Kayttéonotto 15 =
5.1  Tarkistuslista ennen kayttdonottoa.............cocooveeiiiiicicciinne 15 e
5.2 Koekayton suorittaminen ...............cooeiiiiiiciiiecc e 15
5.3 Vikakoodit koekaytdn suorittamisen aikana .............cccccceeeenen. 16
Havittaminen 16 e
Tekniset tiedot 17 1
71 Huoltotila: UIKOYKSIKKO .........cccceviiiiiieiiiececseseee e 17
7.2 Putkikaavio: UIKOYKSIKKO .........cccviiiiiiiiiiiiiiiiciceec e 18
7.3 Kytkentékaavio: UIKOYKSIKKO ..........ccooeeiiiiiiiiiiiic e 18
1 Tietoja asiakirjasta
1.1 Tietoa tasta asiakirjasta a  Yleiset varotoimet
b  Ulkoyksikdn asennusopas
- ¢ Nippuside
Kohdeyleis6 d Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva tarra
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Valmistelu

3 Valmistelu

3.1 Asennuspaikan valmisteleminen

A VAROITUS

Laitetta taytyy sailyttdd huoneessa, jossa ei ole jatkuvasti
toimivia syttymislahteita (esimerkiksi avotuli, toiminnassa
oleva kaasutoiminen laite tai toiminnassa oleva
sahkolammitin).

311 Ulkoyksikon asennuspaikan vaatimukset

Huomioi tilan viiteohjeet. Katso "Tekniset tiedot" -lukua ja etukannen
sisapuolella olevia kuvia.

TIETOJA

Aanenpainetaso on alle 70 dBA.

A HUOMIO

Laite ei julkisessa kaytdssa; asenna se suljetulle alueelle,
jonne ei ole helppo paasta.

Seka sisa- ettd ulkoyksikkd voidaan sijoittaa toimisto- tai
kevyeen teollisuusymparistoon.

4 Asennus

4.1 Ulkoyksikon kiinnitys

411 Asennusrakenteen tarjoaminen

Ota valmiiksi 4 sarjaa ankkuripultteja, muttereita ja aluslaattoja (ei
sisally toimitukseen) seuraavasti:

HUOMIOITAVAA

Kiinnita ulkoyksikkd ankkuripultteihin kayttamalla
muttereita ja muovialuslevyja (a). Jos kiinnitysalueen
pinnoitus kuoritaan pois, metalli voi ruostua helposti.

[l

41.2 Ulkoyksikon asentaminen

...Q._@_@.

41.3 Tyhjennyksesta huolehtiminen

TIETOJA

Voit tarvittaessa kayttda tippavesiallasta (ei sisally
toimitukseen) estaméaan poistoveden vuotamista.

HUOMIOITAVAA

Jos yksikkéd EI VOI asentaa taysin vaakasuoraan,
varmista aina, ettd kallistus on kohti yksikdn takaosaa.
Tama on tarpeen asianmukaista tyhjennysta varten.

HUOMIOITAVAA

Jos ulkoyksikdn poistoaukot ovat kiinnitysalustan tai
lattiapinnan peitossa, nosta yksikkoa, jotta ulkoyksikon alle
jaa vahintaan 150 mm vapaata tilaa.

2150 mm

AL 1L

Poistoaukot (mm)

A
(mm) ﬁ
a Yksikon pohjalevyn poistoaukkoja ei saa peittaa. 134, 758 208
n
TIETOJA =EIN o -
Ylempien ulostydntyvien pulttien suositeltu korkeus on = § § o 0 m%’
< o
20 mm. o g
QV\‘@!\. © © © © L
. 2 43 ||
j_LL & 48 Cc
107 D=-©
U 288 _E
451
613
776
A Poistopuoli
Asennusopas DAIKIN RZAG71~140N7V1+Y1
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Asennus

Ankkuripisteiden valinen etaisyys
Pohjakehys

Poistoaukot

Lapivientiaukko lunta varten

moow

Lumi

Alueilla, joilla sataa lunta, lunta voi kerdantya ja jaatya
ldmmodnvaihtimen ja yksikdn kotelon valiin. Tama voi heikentaa
toimintatehoa. Voit estéa tdman seuraavasti:

1 Irrota palkkirakenne (katso alla oleva kuva).

2 lIrrota

lapivientiaukko  (a)
littedpaisella ruuvitaltalla ja vasaralla.

napauttamalla  kiinnityskohtia

©

a

3 Poista purseet ja maalaa reunat ja niiden ymparistdé kannattaa
maalata paikkamaalilla ruostumisen ehkaisemiseksi.

HUOMIOITAVAA
Lapivientiaukkoja tehtdessa huomioitavaa:
= Valta kotelon ja alla olevien putkien vaurioittamista.

= Kun lapivientiaukot on tehty, purseet kannattaa poistaa
ja reunat seka niiden ymparistd maalata paikkamaalilla
ruostumisen ehkaisemiseksi.

= Kun sahkoOjohtoja vieddan lapivientiaukkojen Iapi,
suojaa johdot eristysnauhalla vaurioiden
ehkaisemiseksi.

TIETOJA

Valinnainen pohjalevyn lammitin (EKBPH140N7)
kannattaa asentaa, kun yksikkd asennetaan kylmaan
ilmastoon.

4.2 Kylmaaineputkiston liitannat

VAARA: PALAMISEN VAARA

421 Kylmaaineputkiston liittdminen
ulkoyksikk66n
= Putkiston pituus. Pida kenttéputkisto mahdollisimman lyhyena.
= Putkiston suojaus. Suojaa kenttaputkisto fyysisiltd vaurioilta.
1 Toimi seuraavasti:

= Irrota huoltoluukku (a) ja ruuvi (b).
= Irrota putkiston syéttdlevy (c) ja ruuvit (d).

a Etupuoli
b Sivulta
c Takaa

Alhaalla

41.4 Ulkoyksikon kaatumisen estaminen

Jos yksikkd on asennettu paikkaan, jossa voimakkaat tuulet voivat
kallistaa yksikkda, suorita seuraavat toimet:

1 Valmistele 2 kaapelia seuraavan kuvan mukaisesti (eivat sisally
toimitukseen).

2 Aseta 2 kaapelia ulkoyksikon paalle.

Aseta kumilevy kaapelien ja ulkoyksikén valiin, jotta kaapelit
eivat naarmuta maalia (ei sisally toimitukseen).

4 Kiinnita kaapelin paat ja kirista ne.

d
TIETOJA

< |
RL
T
b b b a b
= Irrota lapivientiaukko (a) pohjalevysta tai peitelevysta

napauttamalla kiinnityskohtia littedpaisella ruuvitaltalla
ja vasaralla.

= Vaihtoehtoisesti leikkaa uurteet (b) auki metallisahalla.

RZAG71~140N7V1+Y1
Sky Air Alpha-series
4P573382-1 — 2019.04
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Asennus

@ HUOMIOITAVAA

Lapivientiaukkoja tehtdessa huomioitavaa:
= Valta kotelon ja alla olevien putkien vaurioittamista.

= Kun lapivientiaukot on tehty, purseet kannattaa poistaa
ja reunat seka niiden ymparistd maalata paikkamaalilla
ruostumisen ehkaisemiseksi.

= Kun sahkdjohtoja vieddan lapivientiaukkojen lapi,
suojaa johdot eristysnauhalla vaurioiden
ehkaisemiseksi.

3 Toimi seuraavasti:

= Liitd nesteputki (a) nesteen sulkuventtiiliin.
= Liitd kaasuputki (b) kaasun sulkuventtiiliin.

4 Toimi seuraavasti:

= Erista neste- (a) ja kaasuputket (b).

= Kiedo lammodneristysmateriaalia mutkien ympérille ja peita
se sitten vinyyliteipilla (c).

= Varmista, ettd kenttdputkisto ei
kompressorin osaa.

= Tiivista eristeen paat (tiivisteaine tms.) (d).

= Suojaa kenttaputkisto teradviltd reunoilta kietomalla sen
ympairille vinyyliteippia (e).

kosketa  mitaan

7

o

oo

5 Jos ulkoyksikkd asennetaan ylemmas kuin sisayksikkd, peita
sulkuventtiilit (f, katso edelld) tiivistemateriaalilla, jotta
sulkuventtiileihin  tiivistyvd vesi ei paase siirtymaan
sisayksikkoon.

@ HUOMIOITAVAA
4

Any exposed piping might cause condensation.

6 Asenna huoltokansi ja putkiston syéttdlevy paikoilleen.

7 Tiivista kaikki raot (esimerkki: a), jotta lumi ja pienet eldimet
eivat paadse jarjestelmaan.

@ HUOMIOITAVAA

Ala tuki ilmanpoistoaukkoja. Se voi vaikuttaa ilman
kiertokulkuun yksikon sisalla.

A VAROITUS

Huolehdi siita, etta pienelaimet eivat voi kayttaa yksikkoa
suojapaikkanaan. Sahkbosia koskettavat pieneldimet
voivat aiheuttaa toimintahairigita, savua tai tulipalon.

HUOMIOITAVAA

Muista avata kaikki sulkuventtiilit kylmamaineputken
asentamisen ja tyhjiokuivauksen suorittamisen jalkeen.
Jarjestelman kayttaminen sulkuventtiilit kiinni voi rikkoa
kompressorin.

4.3 Kylmaaineputkiston liitdntojen
tarkistaminen

4.31 Kylmaaineputkiston tarkistaminen:
Maaritys

™ NEagA
Q) - :
b d e

o

cmmmm-

e hgﬂé

Maaritys paritapauksessa
Maaritys kaksoistapauksessa
Painemittari

Typpi

Kylméaaine

Punnituslaite
Alipainepumppu
Sulkuventtiili

Paaputkisto

Kylmaaineen haaroitussarja
Haaraputkisto

—~TQ w0000 W> o

4.3.2 Vuotojen tarkistaminen

@ HUOMIOITAVAA

ALA vylita yksikén maksimitydpainetta (katso “PS High”
yksikén nimikilvesta).

Asennusopas DAIKIN RZAG71~140N7V1+Y1
8 Sky Air Alpha-series
4P573382-1 — 2019.04



Asennus

@ HUOMIOITAVAA

Kéayta edustajasi suosittelemaa kuplatestiliuosta. Ala kayta
saippuavetta, koska se voi aiheuttaa laippamutteriin
halkeamia (saippuavedessa saattaa olla suolaa, joka imee
kosteutta, joka jaatyy putkiston kylmetessa) ja korroosiota
(saippuavesi saattaa sisaltéd ammoniumia, joka aiheuttaa
korroosioilmion messinkisen laippamutterin ja kuparilaipan
valilla).

Kylma&aineen lisddminen

Varmista ennen kylmaaineen lisddmistd, ettd ulkoyksikon ulkoinen
kylmaaineputkisto on tarkistettu (vuototesti ja tyhjiokuivaus).

TIETOJA

Yksikoista ja/tai asennusolosuhteista riippuen voi olla
tarpeen liittdd sahkojohdot ennen kuin kylmaaine
taytetaan.

1 Taytd jarjestelmd typpikaasulla, kunnes mittarin paine on
vahintddan 200 kPa (2 bar). On suositeltavaa paineistaa
3000 kPa:han (30 bar) pienten vuotojen I16ytamiseksi.

2 Tarkista jarjestelman kaikki putkilitdnnat vuotojen varalta
kuplatestiliuoksella.

3 Poista kaikki typpikaasu.

4.3.3 Tyhjiokuivauksen suorittaminen

@ HUOMIOITAVAA

= Kytke  tyhjiopumppu seka kaasusulkuventtiilin
huoltoporttiin  ettd nestesulkuventtiilin  huoltoporttiin
tehon lisddmiseksi.

= Varmista, ettd kaasusulkuventtiili ja nestesulkuventtiili
ovat hyvin kiinni, ennen kuin suoritat vuototestin tai
tyhjiokuivauksen.

1 Tyhjidi jarjestelmaa, kunnes mittarin paine osoittaa -0,1 MPa
(-1 bar).

2 Jata sellaiseksi 4-5 minuutiksi ja tarkista paine:

Jos paine... Silloin...

Ei muutu Jarjestelmassa ei ole
kosteutta. Tama toimenpide on

valmis.

Kasvaa Jarjestelmassa on kosteutta.

Siirry seuraavaan vaiheeseen.

3 Tyhjidi jarjestelmad vahintddn 2 tunnin ajan -0,1 MPa:n
(-1 bar) paineeseen.

4 Kun olet kytkenyt pumpun pois paalta, tarkkaile painetta
vahintaan 1 tunnin ajan.

5 Jos jarjestelma El saavuta kohdetyhjiéta tai pysty pitdmaan
tyhjiota 1 tunnin ajan, toimi seuraavasti:

= Tarkista vuodot uudelleen.
= Suorita tyhjidkuivaus uudelleen.

@ HUOMIOITAVAA

Muista avata kaikki sulkuventtiilit kylmamaineputken
asentamisen ja tyhjiokuivauksen suorittamisen jalkeen.
Jarjestelman kayttaminen sulkuventtiilit kiinni voi rikkoa
kompressorin.

4.4 Kylmaaineen taytto

4.4.1 Tietoja kylmaaineen lisdamisesta

Ulkoyksikké on taytetty kylmaaineella tehtaalla, mutta eraissa
tapauksissa seuraava saattaa olla tarpeen:

Mika Milloin
Kylmaaineen lisdaminen

Kun nesteputkiston
kokonaispituus on maaritysta
suurempi (katso alla).

Kylmaaineen uudelleentayttd Esimerkki:

= Kun jarjestelmaa siirretaan.

= Vuodon jalkeen.

Tyypillinen tyénkulku — Kylmaaineen lisdys koostuu tyypillisesti
seuraavista vaiheista:

1 Maaritetaan, taytyyko kylmaainetta lisata ja kuinka paljon.

2 Lisataan kylmaainetta tarvittaessa.

3 Taytetaan fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva tarra, ja
kiinnitetaan se ulkoyksikon sisapuolelle.

Kylmé&aineen uudelleentaytto

Varmista ennen kylmaaineen uudelleentayttéda, ettéd seuraavat asiat
on tehty:

1 Kaikki kylmaaine on otettu talteen jarjestelmasta.

2 Ulkoyksikon ulkoinen kylmaaineputkisto on tarkistettu
(vuototesti ja tyhjiokuivaus).

3 Ulkoyksikon sisdinen kylmaaineputkisto on tyhjidkuivattu.

@ HUOMIOITAVAA

Ennen tayttd taydennystd suorita tyhjidkuivaus myds
ulkoyksikon sisdiselle kylmaaineputkistolle.

HUOMIOITAVAA

Kun ulkoyksikon sisdinen kylmaaineputkisto
tyhjidkuivataan tai taytetddn kokonaan, on aktivoitava
alipainetila (katso "Alipainetila-kenttdasetuksen
aktivoiminen/poistaminen kaytdsta" sivulla 12), joka avaa
kylmaainepiirin tarvittavat venttiilit, jotta alipaineprosessi tai
kylmaaineen lisddminen voidaan suorittaa
asianmukaisesti.

= Aktivoi kenttdasetus "alipainetila” ennen tyhjiékuivausta
tai tayttamista.

= Poista kenttdasetus "alipainetila”
tyhjiokuivauksen tai tayttamisen jalkeen.

A VAROITUS

Eraat kylmaainepiirin osat on voitu eristdd muista osista
erityistoimintoja  suorittavien ~ komponenttien  (esim.
venttilien) takia. Tastd syystd kylmaainepiirissa on
lisdhuoltoportteja piirin alipaineistamista, paineenalennusta
tai paineistamista varten.

kaytosta

Jos yksikdssa taytyy suorittaa juottamista, varmista, ettei
yksikon sisalla ole painetta. Sisaiset paineet taytyy
vapauttaa avaamalla KAIKKI alla olevissa kuvissa osoitetut
huoltoportit. Sijainti vaihtelee mallityypin mukaan.

Huoltoporttien sijainti:

RZAG71~140N7V1+Y1
Sky Air Alpha-series
4P573382-1 — 2019.04

DAIKIN

Asennusopas

9



Asennus

44.3 Kylmaaineputkiston lisaamisessa
huomioitavaa

TIETOJA

Lue myds varotoimet ja vaatimukset seuraavista luvuista:

= Yleiset varotoimet

= Valmistelu

444 Maaritelmat: L1~L7, H1, H2

Pari® Kaksois®

P
- ,D . LSQ

ﬂ fa
== T U [ J

a Sisdinen huoltoportti Kolmois® Tuplakaksois®
b  Sulkuventtiili ja huoltoportti (neste)
¢ Sulkuventtiili ja huoltoportti (kaasu) L2

Tyypillinen tyénkulku — Kylma&aineen uudelleentayttdé koostuu
tyypillisesti seuraavista vaiheista:

1 Maaritetdan, paljonko kylmaainetta lisataan. e

H1
—
~

S

H1

e fe)
L2 £L5 @
N o L6 @
2 Kylmaaineen taytto.

3 Taytetdan fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva tarra, ja L ° L3 L7 Q
kiinnitetaan se ulkoyksikon sisapuolelle.

L’I.

4.4.2 Tietoja kylmaaineesta - — ——
(a) Oletetaan, ettéd kuvan pisin viiva vastaa todellista pisinta

Tama tuote sisaltda fluorinoituja kasvihuonekaasuja. ALA paasta putkea ja etté kuvan korkein yksikké vastaa todellista
[ 55 korkeinta yksikkoa.
kaasuja ilmakehaan. L1 Paaputkisto
Kylmaainetyyppi: R32 L2~L7 Haaraputkisto
H1 Korkeusero korkeimman sisayksikon ja ulkoyksikén valilla
limaston Iampenemispotentiaali (GWP): 675 H2 Korkeusero korkeimman ja matalimman sisayksikén valilla

Kylméaaineen haaroitussarja

A VAROITUS: TULENARKAA MATERIAALIA
Yksikon sisalla oleva kylmaaine on lievasti tulenarkaa. 445 Kylmaaineen lisddminen

A VAROITUS Lisdkylm3aineen maaran maarittaminen

Laitetta taytyy sailyttdd huoneessa, jossa ei ole jatkuvasti

. S L Kylmaai lisdyst aarittami
toimivia syttymislahteita (esimerkiksi avotuli, toiminnassa yimaaineen fisdystarpeen maaritiaminen

oleva kaasutoiminen laite tai toiminnassa oleva Jos Niin
sahkolammitin). (L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7)< Kylmaainetta ei tarvitse lisata
kuormittamaton pituus enempaa.
A VAROITUS
Kuormittamaton pituus

= ALA puhkaise tai polta kylméainekierron osia.
- o . ) L . . = 10 m (pienempi koko)
= ALA kaytd muita kuin valmistajan suosittelemia

puhdistusaineita tai yritd nopeuttaa sulatusprosessia * 40 m (vakio)
muilla kuin valmistajan suosittelemilla toimenpiteilla. = 15 m (suurempi koko)

* Huomaa, ettéa jarjestelmassa oleva kylmaaine on (L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7)> Kylmaainetta taytyy lisata lisaa.
hajutonta. kuormittamaton pituus

Ympyroi valittu maara

VAROITUS myéhempéé huc?ltoa varten alla
/ ﬁ \ olevissa taulukoissa.

Yksikon sisalla oleva kylmaaine on lievasti tulenarkaa
mutta ei yleensa vuoda. Jos kylmaainetta vuotaa TIETOJA
huoneeseen ja joutuu kontaktiin polttimen, lammittimen tai

keittotason liekin kanssa, seurauksena voi olla tulipalo tai

Putkiston pituus on suurin yhdensuuntainen nesteputkiston

vahingollisen kaasun muodostumista. pituus.

Sammuta kaikki polttoainelammittimet, tuuleta huone, ja

ota yhteys laitteen myyjaan.

Ala  kaytéd yksikkdd ennen kuin huoltohenkild on

vahvistanut, etta osa, josta kylmaainetta vuosi, on korjattu.
Asennusopas DAIKIN RZAG71~140N7V1+Y1
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Asennus

Lisattavan kylmaaineen maaran maarittaminen (R, kg)
(paritapauksessa)

Vakioputkiston koko

L1:/40~50 m | 50~55 m | 55~60 m | 60~70 m | 70~80 m | 80~85 m

R:| 0,35kg | 0,7kg® | 0,7 kg® |1,05 kg® | 1,4 kg® | 1,55 kg®
0,55 kg®

(@) Vain RZAG100~140.
(b) Vain RZAGT1.

Suurempi putkiston koko

EO] O

L1:| 15~20 m 20~25 m 25~30 m 30~35m

R: 035kg 0,7 kg 1,05 kg® 1,4 kg®

(a) Vain RZAG100~140.

Lisattavan kylmaaineen maaran maarittaminen (R, kg) (kaksois-,
kolmois- ja tuplakaksoistapauksessa)

1 Maarita G1 ja G2.

G1(m) <x> nesteputkiston kokonaispituus
x=@9,5 mm (vakio)
x=@12,7 mm (suurempi koko)

G2 (m) 36,4 mm nesteputkiston kokonaispituus

2 Maéaritad R1 ja R2.

Jos Niin
G1>40 m® Maarita alla olevan taulukon avulla
R1 (pituus=G1-40 m)® ja R2
(pituus=G2).
G140 m®@ R1=0,0 kg.

(ja G1+G2>40 m)@ Maaérita alla olevan taulukon avulla

R2 (pituus=G1+G2-40 m)®.

(a) Suuremman koon tapauksessa: Korvaa 40 m 15 m:lla.

Nesteputken vakiokoon tapauksessa:

Pituus

0~10 m |10~15m | 15~20 m | 20~30 m | 30~40 m | 40~45 m

R1:| 0,35kg | 0,7 kg® | 0,7 kg® | 1,05 kg® | 1,4 kg® | 1,55 kg®
0,55 kg®
R2:| 0,2kg 0,4 kg 0,4 kg 06kg | 0,8kg® | 1kg®
(a) Vain RZAG100~140.
(b) Vain RZAGT71.
Nesteputken suuremman koon tapauksessa:
Pituus
0~5 | 5~10 | 10~15 | 15~20 | 20~30 | 30~40 | 40~45
m m m m m m m
R1:/0,35kg| 0,7 kg |1,05 kg®| 1,4 kg® - - -
R2: 0,35 kg 0,7 kg® 1,05 kg®[1,4 kg®| -

Esimerkkeja

Asettelu
L2=7 m

Lisatyn kylmaaineen maara (R)

Tapaus: Kaksois, nesteputken vakiokoko
1 |G1 |Yhteensa @9,5 => G1=45m

G2 |Yhteensa 6,4 => G2=7+5=12 m

2 |Tapaus: G1>40 m

R1 |Pituus=G1-40 m=5m

=> R1=0,35 kg

R2 |Pituus=G2=12 m

=>R2=0,4 kg
3 |[R |R=R1+R2=0,35+0,4=0,75 kg

Tapaus: Kolmois, nesteputken vakiokoko
1 |G1 |Yhteensa @9,5=> G1=15m

G2 |Yhteensa 06,4 =>
G2=20+17+17=54 m

2 |Tapaus: G140 m (ja G1+G2>40 m)

L1=15 m (9.5 mm) R1 |R1=0,0 kg
R2 |Pituus=G1+G2-40 m=15+54-40=2
9m
=>R2=0,6 kg

3 |R |R=R1+R2=0,0+0,6=0,6 kg

Kylma&aineen taytto: Maaritys

Katso "4.3.1 Kylmaaineputkiston tarkistaminen: Maaritys" sivulla 8.

Kylmé&aineen lisdaminen

VAROITUS

= Kayta vain R32-kylmaainetta. Muut aineet voivat
aiheuttaa rajahdyksia ja onnettomuuksia.

= R32 sisaltad fluorattuja kasvihuonekaasuja. Sen
ilmaston lampenemispotentiaalin (GWP) arvo on 675.
ALA paasta néaita kaasuja iimakehaan.

= Kun taytat kylmaainetta, kaytd aina suojakasineita ja
suojalaseja.

Edellytys: Varmista ennen  kylmaaineen  tayttéa, ettd
kylmaaineputkisto on liitetty ja tarkistettu (vuototesti ja tyhjidkuivaus).

1 Liitd kylmaainesailio6 seka kaasun sulkuventtiilin huoltoporttiin
ettad nesteen sulkuventtiilin huoltoporttiin.

Tayta lisamaara kylmaainetta.

Avaa sulkuventtiilit.

44.6 Kylmaaineen uudelleentaytto

Tayden tayttomaaran maarittaminen

Tdyden tayttomaaran maarittaminen (kg) (nesteputken
vakiokoon tapauksessa)

(a) Vain RZAG100~140.

3 Maarita lisattavan kylmaaineen maara: R=R1+R2.

Malli Pituus (m)®
3~40 [40~50|50~55|55~60 60~70|70~80 80~85
RZAG71 3,2 | 355 | 3,75 - - - -
RZAG100 3,2 | 3,55 3,9 425 | 46 | 4,75
RZAG125-140 3,7 | 4,05 4,4 4,75 | 51 | 525

(a) Pituus=L1 (pari); L1+L2 (kaksois, kolmois); L1+L2+L4
(tuplakaksois)

RZAG71~140N7V1+Y1
Sky Air Alpha-series
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Tayden tayttomaaran maarittdminen (kg) (nesteputken
suuremman koon tapauksessa)

Malli Pituus (m)®
3~15 15~20 | 20~25 | 25~30 | 30~35
RZAGT71 3,2 3,55 3,9 - -
RZAG100 3,2 3,55 3,9 4,25 4,6
RZAG125+140 3,7 4,05 4,4 4,75 51

(a) Pituus=L1 (pari); L1+L2 (kaksois, kolmois); L1+L2+L4
(tuplakaksois)

Tayden tayttomaaran maarittaminen (kg) (nesteputken
pienemman koon tapauksessa)

@ HUOMIOITAVAA

Varmista, etta kaikki ulkopaneelit sdhkdkomponenttirasian
huoltokantta lukuun ottamatta on suljettu tydskentelyn
aikana.

Sulje sahkdkomponenttirasian kansi kunnolla ennen virran
kytkemista.

Kylma&aineen taytto: Maaritys

Katso "4.3.1 Kylmaaineputkiston tarkistaminen: Maaritys" sivulla 8.

Kylmé&aineen uudelleentayttd

Malli Pituus (m)®
3~10
RZAG71+100 3,2
RZAG125+140 3,7
(a) Pituus=L1 (pari); L1+L2 (kaksois, kolmois); L1+L2+L4
(tuplakaksois)

Alipainetila-kenttdasetuksen aktivoiminen/
poistaminen kaytosta

Kuvaus

Kun ulkoyksikdn sisdinen kylmaaineputkisto tyhjiokuivataan tai
taytetdan kokonaan, on aktivoitava alipainetila, joka avaa
kylmaainepiirin  tarvittavat venttiilit, jotta alipaineprosessi tai
kylmaaineen lisdaminen voidaan suorittaa asianmukaisesti.

Alipainetilan aktivoiminen:

Alipainetila aktivoidaan kayttamalla piirilevyn (A1P) painikkeita BS*
ja lukemalla palaute 7-segmenttisesta naytosta.

Kayta kytkimia ja painikkeita eristetylla tikulla (esimerkiksi suljetulla
kuulakarkikynalld) jannitteisten osien koskettamisen valttamiseksi.

1 Kun yksikkdon on kytketty virta eikéd se ole kaynnissa, pida

painiketta BS1 painettuna 5 sekunnin ajan.

Tulos: Siirryt asetustilaan, ja 7-segmenttisessa naytdssa nakyy
"200"

VAROITUS

= Kayta vain R32-kylmaainetta. Muut aineet voivat
aiheuttaa rajahdyksia ja onnettomuuksia.

= R32 sisaltdéd fluorattuja kasvihuonekaasuja. Sen
ilmaston l@mpenemispotentiaalin (GWP) arvo on 675.
ALA paasta naita kaasuja ilmakehaan.

= Kun taytat kylmaainetta, kaytéa aina suojakasineita ja
suojalaseja.

Edellytys: Varmista ennen kylmaaineen uudelleentayttéa, etta
jariestelma on  pumpattu  tyhjaksi, ulkoyksikon ulkoinen
kylmaaineputkisto on tarkistettu (vuototesti ja tyhjidkuivaus) ja
ulkoyksikdn sisdinen kylmaaineputkisto on tyhjidkuivattu.

1 Jos yksikkoa ei ole vield tyhjiokuivattu, aktivoi alipainetila (katso
"Alipainetila-kenttdasetuksen aktivoiminen/poistaminen
kaytosta" sivulla 12).

Kytke kylmaainesailié nestesulkuventtiilin huoltoporttiin.
Avaa nestesulkuventtiili.

Lisda koko kylmaainemaara.

a b O DN

Poista alipainetila kaytosta (katso "Alipainetila-kenttdasetuksen
aktivoiminen/poistaminen kaytosta" sivulla 12).

6 Avaa kaasusulkuventtiili.

4.4.7 Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevan
tunnuksen kiinnittaminen

1 Tayta tarra seuraavasti:

. . . [1]] contains fluorinated a
2 Paina painiketta BS2, kunnes paaset sivulle 2-17. LLJJ ortane Tuorhate g
. e oaini o[ o0
3 Kun sivu 2-17 on saavutettu, paina painiketta BS3 kerran. f—1 = GWP K
4 Vaihda asetukseksi 2 painamalla painiketta BS2 kerran. 2 :lkg ——¢
5 Paina painiketta BS3 kerran. 0 0+0= |kg —d
6 Kun nayttd ei enda vilku, aktivoi alipainetila painamalla °"Z§ook9 tCO.eq-— e
painiketta BS3. Jos yksikdn mukana toimitetaan monikielinen fluorattuja
Alipainetilan poistaminen kaytosta: kasvihuonekaasuja koskeva tarra (katso tarvikkeet), irrota
Sl - S . e soveltuva kieli ja kiinnita se kohdan a paalle.
Kun yksikko on taytetty tai alipaineistettu, poista alipainetila kaytosta: b Tehtaalla lisatty kylmaaine: katso yksikén nimikilpi
. - s . _ c Lisatyn kylmaaineen maara
7 Paina painiketta BS2, kunnes paaset sivulle 2-17. d  Kylmaaineen kokonaisméara
8 Kun sivu 2-17 on saavutettu, paina painiketta BS3 kerran. e Kylméaineen kokonaismaaran fluorattujen
kasvihuonekaasujen maara ilmoitettuna CO,-
9 Vaihda asetukseksi 1 painamalla painiketta BS2 kerran. ekvivalenttitonneina.
10 Paina painiketta BS3 kerran f GWP = ilmaston lampenemispotentiaali
11 Kun nayttd ei enda vilku, poista alipainetila kaytdsta painamalla
painiketta BS3 uudelleen.
12 Poistu asetustilasta painamalla painiketta BS1.
Muista kiinnittdd  sahkdkomponenttirasian kansi  takaisin
sahkdékomponenttirasian kanteen ja asentaa etukansi, kun tyé on
valmis.
Asennusopas DAIKIN RZAG71~140N7V1+Y1
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@ HUOMIOITAVAA

Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva lainsaadanto
edellyttaa, ettd yksikdn kylmdaineen maara ilmoitetaan
seka painona ettéd CO,-ekvivalenttina.

Maaran laskentakaava CO,-ekvivalenttitonneina:
Kylmaaineen GWP-arvo x kylmaaineen kokonaismaara
[kg] / 1000

Kéayta kylmaaineen maaratarrassa ilmoitettua GWP-arvoa.
Kyseinen GWP perustuu voimassaolevaan fluorattuja
kasvihuonekaasuja koskevaan lainsdadantéon. Oppaassa
ilmoitettu GWP saattaa olla vanhentunut.

2 Kiinnita tunnus ulkoyksikon sisapuolelle. Sille on erillinen paikk
kytkentakaaviokilvessa.

Sahkojohtojen kytkenta

a

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

A HUOMIO

Kun laitetta kaytetaan sovelluksissa
lampétilahalytysasetusten  kanssa, on  suositeltavaa
huomioida 10 minuutin viive halytyksen ilmoittamisessa,
jos halytyslampdtila ylitetaan. Yksikko voi pysahtya usean
minuutin  ajaksi normaalikdytossa yksikon jaanpoistoa
varten tai termostaattipysaytyskaytossa.

4.51

Tietoja sahkomaaraysten tayttamisesta

RZAG71~140N7V1B
Laitteisto noudattaa standardia EN/IEC 61000-3-12 (eurooppalainen/

kansainvalinen

tekninen standardi, joka asettaa julkisiin

pienjannitejarjestelmiin liitettyjen laitteiden, joiden vaihekohtainen
tulovirta on >16 A ja <75 A, tuottamien yliaaltovirtojen rajat).

4.5.2

Ohjeet sdhkdjohtojen kytkemiseen

Kiristysmomentit

VAROITUS

Kayta AINA moniytimista kaapelia virransyottokaapelina.

Nimike Kiristysmomentti (N°m)
M4 (X1M) 1,2~1,8
M4 (maa) 1,2~1,4
M5 (X1M) 2,0~3,0
M5 (maa) 2,4~2,9

@ HUOMIOITAVAA

Jos johdinliitannassa on rajoitetusti tilaa, kayta taivutettuja
puristustyyppisia rengasliittimia.

Tavallisten johdotuskomponenttien tekniset tiedot

Komponentti A% Y1
71 100 125~140 71 100 125 140

Virransyottokaapeli MCA® 18,8 A 23,3A 28,8 A 12,3A 154 A 15,7 A 154 A

Jannitealue 220~240V 380~415V

Vaihe 1~ 3N~

Taajuus 50 Hz

Johtojen koot Soveltuvaa lainsaadantéa on noudatettava
Yhteiskytkentékaapelit Kaapelin minimipoikkileikkaus 2,5 mm?, sopii 230 V:lle
Suositeltava erikseen hankittava sulake 20 A 32A 16 A
Maavuotosuojakatkaisin Soveltuvaa lainsaadantéa on noudatettava

(@) MCA = Piirin jatkuva minimikuormitettavuus. limoitetut arvot ovat maksimiarvoja (katso tarkat arvot sisdyksikkdyhdistelmien sahkoisista

ominaisuuksista).

Ulkoyksikdn sahkojohtojen liittdminen

@ HUOMIOITAVAA
» 4

» Noudata johtokaaviota (toimitetaan yksikon mukana,
sijaitsee huoltokannen sisapuolella).

= Varmista, ettd séhkojohdot EIVAT estd huoltokannen
oikeaa kiinnittamista.

1 Irrota huoltokansi.

2 Liita yhteiskytkentakaapelit ja virransyottd seuraavasti:

RZAG71~140N7V1+Y1
Sky Air Alpha-series
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Al Y1
1~ 50 Hz 3N~ 50 Hz
220-240 V 380-415V

I I, I, IV Pari, kaksois, kolmois, kaksoistupla
M, S Paa-, aliyksikkd

Yhteiskytkentakaapelit

Virtakaapeli

Maavuotosuojakatkaisin

Sulake

Kayttoliittyma

®©Q0TQ

TIETOJA

Eraat sisayksikot saattavat tarvita erillisen virtalahteen

d Nippuside

3 Kiinnitd kaapelit (virta- ja yhteiskytkentakaapeli) nippusiteella
sulkuventtiilin kiinnityslevyyn ja veda johdot ylla olevan kuvan
mukaisesti.

4 Valitse lapivientiaukko ja irrota se napauttamalla kiinnityskohtia
litteapaisella ruuvitaltalla ja vasaralla.

5 Veda johdot rungon lapi ja litd ne runkoon lapivientiaukon
kohdalla.
Reititys rungon
lapi

Valitse yksi 3 vaihtoehdosta:

a Virtakaapeli

Huomautus: Reititd yhteiskytkentakaapeli
yhdessa kylmaaineputkiston kassa. Katso
"4.6.1 Ulkoyksikdn asennuksen
viimeistely" sivulla 15.

Liittdminen
runkoon

Kun kaapelit viedaan yksikosta,
putkijohtojen suojaholkki (PG-asennukset)
voidaan asettaa lapivientiaukkoon.

Jos putkijohtoja ei kdyteta, suojaa johdot
muoviputkilla, jotta lapivientiaukon reuna ei
leikkaa johtoja.

maksimitehon takaamiseksi. Katso sisayksikon
asennusopas. —
|
e
A Ulkoyksikon sisapuoli
¢ B Ulkoyksikdn ulkopuoli
a Johdin
a b Holkki
b ¢ Mutteri
d d Runko
e Letku
@ HUOMIOITAVAA
Lapivientiaukkoja tehtdessa huomioitavaa:
;‘ » Valta kotelon ja alla olevien putkien vaurioittamista.
= Kun lapivientiaukot on tehty, purseet kannattaa poistaa
ja reunat seka niiden ymparistd maalata paikkamaalilla
ruostumisen ehkaisemiseksi.
c
= Kun sahkojohtoja viedaan lapivientiaukkojen lapi,
‘ = suojaa johdot eristysnauhalla vaurioiden
2 4] ehkaisemiseksi.
b 7[7/#///14 6 Kiinnita huoltokansi takaisin.
d 1/ 7 Liitd maavuotosuojakatkaisin ja sulake virtalinjaan.
a Yhteiskytkentakaapeli
b Virransyéttokaapeli
¢ Maadoitus
Asennusopas DAIKIN RZAG71~140N7V1+Y1
1 4 Sky Air Alpha-series

4P573382-1 — 2019.04



Kayttoonotto

4.6 Ulkoyksikon asennuksen
viimeistely

4.6.1 Ulkoyksikdn asennuksen viimeistely

1 Eristd ja kiinnitd Kkylmaaineputki ja yhteiskytkentdjohto
seuraavasti:

Kaasuputki
Kaasuputken eristys
Yhteiskytkentéjohto
Nesteputki
Nesteputken eristys
Eristysnauha

-~ Q0T O

2 Asenna huoltokansi.

4.6.2 Kompressorin eristysvastuksen
tarkistaminen

@ HUOMIOITAVAA

Jos  asennuksen  jalkeen  kompressoriin kertyy
kylmaainetta, eristysvastus napojen voi alentua, mutta jos
se on vahintaan 1 MQ, yksikko ei rikkoudu.

= Kayta 500 V:n eristysvastusmittaria eristyksen
mittaukseen.

= Ala kéyta eristysvastusmittaria matalajéannitepiireihin.

1 Mittaa eristysvastus napojen yli.

O] Ulkoyksikko on kiinnitetty oikein.

] Seuraava kenttdjohdotus on suoritettu tdman asiakirjan
ja sovellettavien lakisdateisten maaraysten mukaisesti:
= Paikallisen virtalahteen paneelin ja ulkoyksikon valilla
= Ulkoyksikon ja (paa)sisayksikon valilla
= Sisayksikoiden valilla

] Puuttuvia tai vaarinpain kytkettyja vaiheita El ole.

(] Jarjestelma on oikein maadoitettu ja maadoitusliittimet on
kiristetty.

(] Sulakkeet tai paikallisesti asennetut suojalaitteet on
asennettu tdman asiakirjan mukaisesti eikd niitd ole
ohitettu.

] Virransyo6ton jannitteen vastaa yksikon tunnustietotarran
jannitearvoja.

] Kytkinrasiassa El ole 16ysia liitoksia tai vaurioituneita
sahkdisia komponentteja.

] Kompressorin eristysvastus on OK.

] Sisa- ja ulkoyksikon sisdlla El ole vaurioituneita
komponentteja tai puristuneita putkia.

] Kylmaainevuotoja El ole.

] Asennuksessa on oikea putkikoko ja putket on oikein
eristetty.

(] Ulkoyksikon sulkuventtiilit (kaasu ja neste) ovat
kokonaan auki.

Jos Niin
=1 MQ Eristysvastus on OK. Tama toimenpide on
valmis.
<1 MQ Eristysvastus ei ole OK. Siirry seuraavaan
vaiheeseen.

2 Kytke virta ja jata se paalle 6 tunnin ajaksi.

Tulos: Kompressori |dmpidd ja haihduttaa siind olevan
kylmaaineen.

3 Mittaa eristysvastus uudelleen.

5 Kayttoonotto

Anna standardin (EU)2016/2281 mukaiset ekologisen suunnittelun
tiedot asiakkaalle. Nama tiedot 16ytyvat asentajan viiteoppaasta tai
sivustolta Daikin.

@ HUOMIOITAVAA

Kayta yksikkéa aina termistorien ja/tai paineanturien/-
kytkimien kanssa. Muuten kompressori saattaa palaa.

5.1 Tarkistuslista ennen kayttoonottoa

Tarkista ensin alla luetellut kohteet yksikdn asennuksen jalkeen. Kun
kaikki tarkistukset on tehty, yksikko taytyy sulkea. Kaynnista yksikko,
kun se on suljettu.

] Olet lukenut koko asennusohjeet asentajan viiteoppaan
mukaisesti.

(] Sisdyksikot on kiinnitetty oikein.

(] Jos kaytetaan langatonta kayttoliittymaa: Sisdyksikon

koristepaneeli ja infrapunavastaanotin on asennettu.

5.2 Koekayton suorittaminen

Tata tehtdvaa kaytetddn vain BRC1E52- tai BRC1E53-
kaukosaatimen kanssa. Jotain muuta kaukosaadintd kaytettdessa
katso kaukosaatimen asennus- tai huolto-opas.

@ HUOMIOITAVAA
Ala keskeyté koekayttoa.

TIETOJA

Taustavalo. Taustavalon ei tarvitse palaa, kun
kayttoliittymassa suoritetaan ON/OFF-toimenpide. Kaikkia
muita toimenpiteitd varten sen taytyy ensin palaa.
Taustavalo palaa £30 sekunnin ajan, kun jotakin painiketta
painetaan.

1 Suorita alustavat vaiheet.

# Toimenpide

1 |Avaa nesteen sulkuventtiili ja kaasun sulkuventtiili
irrottamalla kansi ja kiertamalla kuusioavaimella
vastapaivaan, kunnes se pysahtyy.

Séahkoiskun valttamiseksi sulje huoltokansi.

3 |Kytke virta paalle vahintdan 6 tuntia ennen kayttéa
kompressorin suojaamiseksi.

4 |Muista asettaa yksikko kayttoliittymassa
jaahdytyskayttoon.

2 Aloita koekaytto

# Toimenpide Tulos

1 Siirry aloitusvalikkoon.

Cool  setto
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3 Seuraa toimintaa 3 minuutin ajan.

# Toimenpide

Tulos

4 sekuntia.

(jt)
A 4D

2 Paina vahintaan

Service Settings -valikko
tulee esiin.

3 |Valitse Test Operation.

Service Settings 113
Maintenance Contact

Field Settings

Demand

Min Setpoints Differential

Group Address

S Return Setting [

Aloitusvalikossa nakyy
Test Operation.

Cool
@ [e-=

Test Operation

kuluessa.

GD
AT LD

5 |Paina 10 sekunnin

Koekayttd alkaa.

4 Tarkista ilmavirran suunnan toiminta (vain sisayksikoét, joissa on

kaantolapat).

# Toimenpide Tulos
1 Paina. Air Volume/direction
7 N Position 0_
2 > w0
@ 7/ [ -
SiReturn Setting £

2 |Valitse Position 0.

(jt)
ATLD

Air Volume/direction

Air Volume Direction

Low
E3 4 == -O
I----

&Return Setting <

3 |Vaihda asento.

GD
AN/

Jos sisayksikon ilmavirran
lappa liikkuu, toiminta on
OK.

Jos ei, toiminta ei ole OK.

4 Paina.

GD
AN AD

Aloitusvalikko tulee esiin.

5.3 Vikakoodit koekayton
suorittamisen aikana

Jos ulkoyksikdn asennusta El ole tehty oikein, seuraavat vikakoodit
voivat nakya kayttoliittymassa:

Virhekoodi Mahdollinen syy
Mitéan ei nay = Johdotus on irti tai virheellinen
(asetettua lampétilaa .(V|rtglg.htee.n"!a quo.)./l‘(slllkon. \{.allllé.l, "ulkg-
ei naytets) ja sisayksikoiden valilla, sisayksikon ja
kayttoliittyman valilla).
= Ulkoyksikon piirilevyn sulake on palanut.
E3, E4 tai L8 = Sulkuventtiilit ovat kiinni.
= limanotto tai ilmanpoisto on tukossa.
U1 tai E7 Kolmevaiheisesta virtalahteesta puuttuu
yksi vaihe.
Huomautus: Laitetta ei voida kayttaa.
Katkaise virta, tarkista johdotus uudelleen
ja vaihda kahden sahkdjohdon paikkaa
kolmesta.
L4 limanotto tai ilmanpoisto on tukossa.
uo Sulkuventtiilit ovat kiinni.
u2 = Jannitteen epatasapaino.
= Kolmevaiheisesta virtalahteestd puuttuu
yksi vaihe. Huomautus: Laitetta ei voida
kayttaa. Katkaise virta, tarkista johdotus
uudelleen ja vaihda kahden sahkdjohdon
paikkaa kolmesta.
U4 tai UF Yksikdiden valinen haarajohdotus on vaara.
UA Ulkoyksikko ja sisayksikko eivat ole
yhteensopivia.
6 Havittaminen

Tama yksikkd kayttdd fluorattua hiilivetyd. Ota yhteys
jalleenmyyjaan, kun havitat taman yksikon.

@ HUOMIOITAVAA

ALA yritd purkaa jarjestelméa itse: jarjestelman purku seké
kylmaaineen, ©oljyn ja muiden osien kasittelyssa ON
noudatettava soveltuvaa lainsaadéantéa. Yksikét TAYTYY
kasitella erikoistuneessa kasittelylaitoksessa
uudelleenkayttda, kierratysta ja talteenottoa varten.

5 Lopeta koekaytto.
# Toimenpide Tulos
1 Paina vahintaan Service Settings -valikko
4 sekuntia. tulee esiin.
D
(@A )
2 |Valitse Test Operation. Service Settings 113
(j D Maintenance Contact
Field Settings
@O Vi Setpoins Diereni
Group Address
SiReturn Setting B
3 |Paina. Yksikko palaa normaaliin
toimintatilaan, ja
(a4 w» nimataan. | i}
aloitusvalikko tulee esiin.
(@I VA
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7 Tekniset tiedot

Uusimpien teknisten tietojen osajoukko on saatavilla alueelliselta Daikin-sivustolta (julkisesti kaytettavissa). Uusimpien teknisten tietojen koko
sarja on saatavilla Daikin Business Portal -portaalista (todennus vaaditaan).

71 Huoltotila: Ulkoyksikko

Imupuoli Alla olevissa kuvissa imupuolen huoltotila perustuu lampétilaan 35°C DB ja jaahdytyskayttdon. Varaudu lisatilaan
seuraavissa tapauksissa:

= Kun imupuolen lampdtila ylittaad saanndllisesti tdman lampdtilan.

= Kun ulkoyksikoiden lampokuorman odotetaan saanndllisesti ylittdvan maksimikayttokapasiteetin.

Poistopuoli Ota kylmaaineputkityét huomioon yksikoiden sijoittelussa. Jos asettelu ei vastaa mitédan alla olevaa asettelua, ota
yhteytta jalleenmyyjaan.

Yksi yksikké () | Yksi yksikkérivi (@)
=T |
Useita yksikkériveja (LI ")

EEEI
Pinotut yksikot (enintiin 2 tasoa) (CJCIC V)
Katso kuva 1 etukannen sisapuolella.
(1) Kayta huollettavuuden parantamiseksi etaisyyttd 2250 mm
A, B, C,D Esteet (seinat/suojalevyt)
E Este (katto)
a, b, c,d, e Pienin huoltotila yksikon ja esteiden A, B, C, D ja E valissa
eg Suurin etdisyys yksikon ja esteen E reunan vélissa esteen B suuntaan
ep Suurin etdisyys yksikon ja esteen E reunan valissa esteen D suuntaan
Hy  Yksikoén korkeus
Hg, H, Esteiden B ja D korkeus
1 Tiivistd asennuskehyksen pohja, jotta poistoilma ei paase virtaamaan takaisin imupuolelle yksikén pohjan kautta.
2 Enintaan kaksi yksikkda voidaan asentaa.

O Eisalittu

Katso kuva 2 etukannen sisapuolella.
(1) Kayté huollettavuuden parantamiseksi etaisyyttd 2250 mm

Katso kuva 3 etukannen sisapuolella.
(1) Kayta huollettavuuden parantamiseksi etdisyyttd 2250 mm

A1=>A2 (A1) Jos vedenpoisto voi tippua ja jaatya yla- ja alayksikdiden valiin...
(A2) Niin asenna katto yla- ja alayksikdiden valiin. Asenna ylayksikko riittdvan korkealle alayksikon ylapuolelle, jotta ylayksikdn pohjalevyyn ei
paase kertymaan jaata.

B1=>B2 (B1) Jos vedenpoisto ei voi tippua ja jaatya yla- ja alayksikoiden valiin...
(B2) Niin kattoa ei tarvitse asentaa, mutta tiivista rako yla- ja alayksikdiden vélissa, jotta poistoilma ei paase virtaamaan takaisin imupuolelle
yksikén pohjan kautta.

RZAG71~140N7V1+Y1 DAIKIN Asennusopas
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7.2 Putkikaavio: Ulkoyksikko
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MN- Huoltoportti (5/16" laippa)
5% Sulkuventtiil
- Suodatin

@ PCB-jaghdytys

@ Vaimennin

7.3 Kytkentakaavio: Ulkoyksikko

Kytkentakaavio toimitetaan yksikdn mukana, sijaitsee huoltokannen

sisapuolella.

(1) Kytkentakaavio

4-tieventtiili

Lammonvaihdin

Kompressori
Jakaja

Akkumulaattori

Termistori

RIS A el S| R

Korkeapainekytkin
Matalapainekytkin

Elektroninen paisuntaventtiili

Kompressorin akkumulaattori

Kenttaputkisto (neste: @9,5 laippaliitanta)
Kenttaputkisto (kaasu: @15,9 laippaliitanta)

Lammitys
Jaahdytys
Englanti Kaannos
D Suojamaadoitus
il @ Kenttajohdin
T Johdotus mallin mukaan
| Vaihtoehto
Kytkinrasia
Piirilevy
HUOMAUTUKSIA:

1 Katso kytkentékaaviotarrasta (etulevyn takana) tietoja siita,
miten kytkimid BS1~BS3 ja DS1 kaytetaan.

Ala oikosulje kéytén aikana suojalaitteita STPH S1PL ja Q1E.

Katso yhdistelmataulukosta ja lisdvarusteoppaasta tietoja
johdotuksen liittamisesta malleihin X6A, X28A ja X77A.

4 Varit: BLK: musta, RED: punainen, BLU: sininen, WHT:

valkoinen, GRN: vihred

Englanti Kaannos
Connection diagram Kytkentakaavio
Only for *** Vain ***
See note *** Katso huomautus ***
Outdoor Ulkona
Indoor Sisalla
Upper Ylempi
Lower Alempi
Fan Tuuletin
ON ON
OFF OFF
(2) Asettelu
Englanti Kaannos
Layout Asettelu
Front Etupuoli
Back Takaosa

Position of compressor terminal

Kompressorin liittimen sijainti

(3) Huomautukset

Englanti Kaannos
Notes Huomautukset
4 Liitanta
X1M Sisa-/ulkotiedonsiirto

Maadoitusjohto

Erikseen hankittava

(4) Selitys

Suomi Kaannos
Legend Selitys
Field supply Erikseen hankittava
Optional Valinnainen
Part n° Osanro
Description Kuvaus
A1P Piirilevy (paa)
A2P Piirilevy (kohinasuodatin)
A3P *  Piirilevy (tarve)

BS1~BS3 (A1P)

Painikekytkin

C1~C5 (A1P i Kond ttori
@ Useita johdotusmahdollisuuksia Y1) ( ) (vain ondensaattor
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DS1 (A1P)

E1~3 (A1P)
E1H

F*U

HAP (A1P)

K1M, K3M (A1P)
(vain Y1)

K1R (A1P)
K4R (A1P)

K10R, K13R~K15R
(A1P)

K11M (A1P) (vain
V1)

L1R (vain Y1)
M1C

M1F

PFC (A1P) (vain V1)
PS (A1P)

Q1D

Q1E

R1~R8 (A1P) (vain
Y1)

R1T

R2T

R3T

R4T

R5T

R6T

R7T

R8 (A1P) (vain V1)
RC (A1P) (vain Y1)
S1PH

S1PL

SEG1~SEG3

TC1 (A1P) (vain V1)
TC (A1P) (vain Y1)
V1 (A2P)

V1D (A1P) (vain V1)

V1D,V2D (A1P) (vain
Y1)

V*R (A1P) (vain V1)

V1R, V2R (A1P)
(vain Y1)

V3R, V4R (A1P)
(vain Y1)

X1M

Y1E~Y3E

Y18

zC

ZF

L*, L*A, LB, N, NA,
NB, E*, U, V, W, X*A
(A1P~A2P)

Kaksirivikytkin

Liitin

Pohjalevyn lammitin (lisdvaruste)
Sulake

Valodiodi (huoltomonitori on vihrea)
Magneettinen kontaktori

Magneettirele (Y1S)
Magneettirele (E1H)
Magneettirele

Magneettinen kontaktori

Reaktori

Kompressorin moottori
Tuuletinmoottori

Tehokertoimen korjaus
Paavirran kytkenta
Maavuotosuojakatkaisin (30 mA)
Ylikuormasuoja

Vastus

Termistori (iima)

Termistori (poisto)
Termistori (imu)

Termistori (lammaonvaihdin)
Termistori (keskilammonvaihdin)
Termistori (neste)

Termistori (ripa)

Vastus

Signaalin vastaanotinyksikko
Korkeapainekytkin
Matalapainekytkin
7-segmenttinen nayttd
Signaalin lahetyspiiri
Signaalin lahetyspiiri
Varistori

Diodi

Diodi

Diodimoduuli
Diodimoduuli

IGBT-virtamoduuli

Riviliitin

Elektroninen paisuntaventtiili
Solenoidiventtiili (4-tieventtiili)
Kohinasuodatin (ferriittisydan)
Kohinasuodatin

Liitin
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