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Prirucnik za postavljanje
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Sadrzaj

v . INFORMACIJE
Sadrzaj S .
Ovaj uredaj namijenjen je za upotrebu od strane stru¢njaka
ili obu€enih korisnika u trgovinama, lakoj industriji i na
poljoprivrednim dobrima ili za upotrebu u poslovne svrhe
1 O dokumentaciji 5 od strane laika.
1.1 O 0vOM dOKUMENTU .....ceiiiiiciiiiiiciee e 5 ..
Komplet dokumentacije
2 O pakiranju 5 Ovaj dokument dio je kompleta dokumentacije. Cijeli komplet
2.1 Vanjska JediniCa .........ccceouiiiieiiiiieceeee s 5 obuhvadéa:
211 Za uklanjanje dodatnog pribora s vanjske jedinice ..... 5 - Opée mijere opreza:
3 Priprema 6 = Sigurnosne upute koje MORATE proditati prije postavljanja
3.1 Priprema mjesta ugradnje .............cccooviiiiniiiniii 6 . . L
= Format: Papir (u kutiji s vanjskom jedinicom
3.1.1 Zahtjevi mjesta za postavljanje vanjske jedinice......... 6 ormat: Papir (u kutiji s vanjskom jedinicom)
. = Priruénik za instalaciju vanjske jedinice:
4 Instalacija 6 Ut avliani
4.1 Montaza vanjske jediniCe ............ccocueeriiiiiiiiiii s 6 pute za postavijanje
4.1.1  Priprema konstrukcije za postavljanje......................... 6 = Format: Papir (u kutiji s vanjskom jedinicom)
41.2 Za instaliranje vanjske jedinice ...........ccccoeeciiiiiennnn. 6 . Referentni vodié za instalatera:
4.1.3  Priprema odvoda kondenzata 6 . . o . .
4.1.4  Zaspregavanje prevrtanja vanjske jedinice................. 7 = Priprema za instaliranje, referentni podaci,...
4.2 Prikljugivanje cjevovoda rashladnog sredstva................c.......... 7 = Format: Digitalne datoteke na http://www.daikineurope.com/
4.2.1  Za priklju¢ivanje cjevovoda rashladnog sredstva na support-and-manuals/product-information/
vanjsku JediniCU.........ccooooviiiiiiiiiic s 7 . " - - . . .
43 Proviera C_evjovoc:a rashladnog sredstva 8 Najnovije revizije prilozene dokumentacije mozete pronaci na
’ ! ! T g o regionalnim internetskim stranicama tvrtke Daikin ili zatraziti od
4.31 Ispitivanje cjevovoda rashladnog sredstva: Poja¢an 8 trgovca
4.3.2 Z@ PrOVJEIU CUMENJA ... iiieeie ettt 9 ' . ) ) o ) )
4.3.3  Za vakuumsko iSUSIVaNJe.........cccoeveueuiiereeiiieieicenns 9 .Izv.or.na do.lfumeptacua napisana je na engleskom jeziku. Svi ostali
44 Punjenje rashladnog SredStva............cocovoveeeeeeeeeeeeseeersnnnn 9 jezici su prijevodi.
441 O izmjeni rashladnog sredstva...........cccccceviiieiiniinenne 9 Tehniéko-inzinjerski podaci
4.4.2 O rashladnom SredstVu..........c.ccevveeeiiiieeciiieeeeeieeees 10 X . . . i
443 Wiorooproza kod prjona rasadog srodsva ... 10 * Fodset nanovilh tehnicdh podataka dostupanje na regionalnim
444 Definicije: L1~L7, H1, H2 ..o 10 pno).
445  Punjenje dodatnog rashladnog sredstva..................... 10 = Potpuni set najnovijih tehnickih podataka dostupan je na Daikin
446  Potpuno ponovno punjenje rashladnog sredstva........ 11 Business Portal (potrebna autentikacija).
4.4.7  Za pri¢vrs¢ivanje naljepnice o fluoriranim
stakleniCkim plinovima .........ccccoeiiiiiiiieceeeeeenn 12
4.5  Spajanje elektricnog ozZi€enja............cccceviiiiiiiiiiiie, 13 H H
4.5.1 O elektriénoj sukladnosti.... 13 2 o pakl ra nj u
452  Smijernice za spajanje elektricnog ozicenja 13
453  Specifikacije standardnih komponenti ozZi¢enja .......... 13 2 1 Vaanka jedinica
454 Za spajanje elektricnog ozicenja vanjske jedinice ...... 13
4.6 DovrSetak postavljanja vanjske jedinice..............ccccoeviiiinnn. 15 L. . .
4.6.1 Za dovrSetak postavljanja vanjske jedinice 15 2141 Za Uklanjanje dOdatnOQ pnbora s vanjske
4.6.2  Za provjeru otpora izolacije kompresora..................... 15 jedinice
5 Pustanje u pogon 15 a b c
51  Kontrolni popis prije putanja u pogon 15 1% 1% 2%
5.2 I1zvodenje poKuSNOg rada ...........cooveeviiniieiiieiieciee e 15 . .
5.3  Kodovi gre$aka kod izvodenja pokusnog rada............ccccc.cue..... 16
Odlaganje na otpad 16 =
7 Tehnicki podaci 17 d e f
71 Servisni prostor: Vanjska jedinica ............ccccceiiieiiiinieiiies 17
7.2 Shema cjevovoda: vanjska jedinica ...........cccccevoeeieiiiicicieen. 18
7.3  Shema ozi¢enja: vanjska jedinica ...........c.ccooeriiieniiinieis 18
1 O dokumentaciji
1.1 O ovom dokumentu
a Opce mjere opreza
Ciljana publika b Priru¢nik za instalaciju vanjske jedinice
U . ¢ Kabelska vezica
Ovlasteni instalateri d Naljepnica o fluoriranim stakleni¢kim plinovima
e Energetska naljepnica
f Dodatak (LOT21)
RZAG71~140N7V1+Y1 DAIKIN Priruénik za postavljanje

Sky Air Alpha-series
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Priprema

3 Priprema

3.1 Priprema mjesta ugradnje

A UPOZORENJE
Uredaj treba biti pohranjen u prostoriji u kojoj nema stalno
ukljuéenih izvora paljenja (primjer: otvoreni plamen,
uklju€eni plinski uredaj ili ukljuceni elektricni grijac).

3141 Zahtjevi mjesta za postavljanje vanjske
jedinice

Imajte na umu smjernice za razmake. Vidi poglavije "Tehnicki
podaci", i slike na unutarnjoj strani prednjeg pokrova.

INFORMACIJE

Razina tlaka zvuka je niza od 70 dBA.

A OPREZ

Uredaj nije za javnu uporabu, postavite ga u cCuvani
prostor, zastitite ga od lakog pristupa.

Ova jedinica, unutarnja i vanjska, podesna je za
postavljanje u prostorima za trgovinu i laku industriju.

4 Instalacija
4.1 Montaza vanjske jedinice
411 Priprema konstrukcije za postavljanje

Pripremite 4 kompleta sidrenih vijaka, matica i podloski (nije u
isporuci) kako slijedi:

(mm)

a Pazite da ne prekrijete ispusne otvore na donjoj plo¢i
jedinice.

INFORMACIJE

Preporuc¢ena visina izbocenja gornjeg dijela vijaka je
20 mm.

o

@

OBAVIJEST

U¢vrstite vanjsku jedinicu za vijke temelja pomoc¢u matica i
podloski (a). Ako se oguli prevlaka na podrucju
ucvrséivanja, metal moze lako zardati.

[l

41.2

413

Za instaliranje vanjske jedinice

...Q._@_@.

Priprema odvoda kondenzata

INFORMACIJE

Ako je potrebno mozete koristiti komplet ispusne plitice
(lokalna nabava) da se sprijeci kapanje otpadne vode.

OBAVIJEST

Ako se jedinica NE MOZE postaviti potpuno vodoravno,
uvijek sa sigurno$c¢u utvrdite da je nagib prema straznjoj
strani jedinice. To je potrebno da se zajaméi pravilan
odvod.

OBAVIJEST

Ako su ispusni otvori na vanjskoj jedinici zakriveni
postoljem ili podom, podignite jedinicu kako biste oslobodili
prostor od najmanje 150 mm ispod vanjske jedinice.

2150 mm

NI

Prirugnik za postavljanje DAIKIN RZAG71~140N7V1+Y1
6 Sky Air Alpha-series
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Instalacija

Ispusni otvori (dimenzije u mm) 41.4  Za spreéavanje prevrtanja vanjske
% jedinice
134 758 206 U slucaju postavljanja jedinice na mjestima gdje je snazan vjetar
B \ moZze nagnuti, poduzmite sljedece mjere:
o & Ei 0 © = 1 Pripremite 2 kabela kao Sto je naznaceno na ilustraciji (lokalna
D
E § S t—o m% nabava).
[} < 2 Postavite 2 kabela preko vanjske jedinice.
Q‘\Qm (<] (<] © © R
43 || 3 3 Umetnite gumeni podlozak (lokalna nabava) izmedu kabela i
48 g o vanjske jedinice kako biste sprijecili grebanje boje kabelima.
107 =
288 E 4 Pricvrstite krajeve kabela i zategnite ih.
451
613
776
A Strana praznjenja
B Udaljenost izmedu tocaka sidrenja
C Doniji okvir
D Ispusni otvori
E Perforirani otvor za snijeg
Snijeg

U podru¢jima gdje pada snijeg, moze doc¢i do nakupljanja i
zaledivanja snijega izmedu izmjenjivaca topline i kucista jedinice. To
moze umanijiti u¢inak uredaja. Da biste to sprijecili:

1 Uklonite gredu (vidi sliku dolje).

4.2 Priklju€ivanje cjevovoda
rashladnog sredstva

OPASNOST: RIZIK OD OPEKLINA

421 Za prikljuc¢ivanje cjevovoda rashladnog
sredstva na vanjsku jedinicu

= Duljina cijevi. Neka vanjski cjevovod bude $to je moguce kradi.

= Cijevne spojnice. Zastitite vanjski cjevovod od fizickog osteéenja.

1 Ucinite sljedece:

= Uklonite servisni poklopac (a) pomoc¢u odvijaca (b).

= Uklonite plo¢u ulaza cijevi (c) pomocu vijaka (d).

2 Otvorite perforirani otvor (a) udarcima na spojna mjesta pomocu
ravnog odvijaca i ¢ekica.

o ©

Q © © (@] ©

a

3 Uklonite srh i nanesite temeljnu boju na rubove i na okolne
povrsine, kako bi se sprijecilo rdanje.

@ OBAVIJEST

Mjere opreza kod izbijanja perforiranih otvora:

= |zbjegavajte oStecivanje kucista i cijevi koje su ispod.

= Nakon izbijanja otvora, preporucuje se da uklonite srh i
nanesete reparaturnu boju na rubove i na okolne
zavrdne povrsine, kako bi se sprije€ilo rdanje.

= Kada provlacite Zice kroz izbijene otvore, omotajte Zice
zastitnom trakom kako ih ne biste ostetili.

m INFORMACIJE 2 ggglrﬁ%ﬁ‘o
Preporuéujemo da ugradite opcijski plocasti grija¢ dna ¢ Straga
(EKBPH140N7) kada se jedinica postaviia u hladnim d Donji dio
podnebljima.
RZAG71~140N7V1+Y1 DAIKIN Priruénik za postavljanje
Sky Air Alpha-series 7
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Instalacija

INFORMACIJE

a
/‘\|\

2t

b b b a b

= Otvorite perforirani otvor (a) na plo¢i dna ili pokrovnoj
plo¢i udarcima na spojna mjesta pomoc¢u ravnog
odvijaca i Cekica.

= Opcijski, izrezite proreze (b) pilom za metal.

@ OBAVIJEST

Mjere opreza kod izbijanja perforiranih otvora:
= Izbjegavajte oStecivanje kucista i cijevi koje su ispod.

= Nakon izbijanja otvora, preporucuje se da uklonite srh i
nanesete reparaturnu boju na rubove i na okolne
zavrsne povrsine, kako bi se sprijeCilo rdanje.

= Kada provlacite Zice kroz izbijene otvore, omotajte Zice
zastitnom trakom kako ih ne biste oStetili.

3 Ugcinite sljedece:

= Spojite cijev za tekucinu (a) na zaporni ventil tekuéine.
= Spojite cijev za plin (b) na zaporni ventil plina.

4 Ucinite sljedece:

= Izolirajte cjevovod za tekucinu (a) i plin (b).

= Omotajte toplinsku izolaciju oko zavoja i zatim izolacioni
materijal pokrijte plastiénom vrpcom (c).

= Obavezno pazite da cijevi ne dodiruju bilo koji dio
kompresora.

= Zabrtvite krajeve izolacije (brtvilo, itd.) (d).

= Omotajte vanjski cjevovod plasticnom trakom (e) da ga
zastitite od ostrih rubova.

f

7
4

oo Q

(]

5 Ako je vanjska jedinica postavljena iznad unutarnje jedinice,
pokrijte zaporne ventile (f, vidi gore) materijalom za brtvljenje da
se sprijeci ulazak kondenzirane vode na ventilima u unutarnju
jedinicu.

@ OBAVIJEST

Svaki neoblozeni dio cijevi moze uzrokovati kondenzaciju.

6 Ponovo ugvrstite servisni poklopac i plo¢u ulaza cijevi.

7 Zabrtvite sve procjepe (primjer: a) da se sprijeci ulazak snijega i
malih Zivotinja u sustav.

@ OBAVIJEST

Nemojte zaprijeCiti otvore za zrak. To bi moglo ometati
strujanje zraka unutar uredaja.

A UPOZORENJE

Poduzmite odgovaraju¢e mjere kako jedinica ne bi postala
skloniste malim Zivotinjama. U kontaktu s elektricnim
dijelovima male zivotinje mogu izazvati neispravnosti u
radu, pojavu dima ili vatre.

OBAVIJEST

Obavezno otvorite zaporne ventile nakon spajanja
rashladnog cjevovoda i obavljenog vakuumskog susenja.
Pokretanje sustava sa zatvorenim zapornim ventilima
moze pokvariti kompresor.

4.3 Provjera cjevovoda rashladnog
sredstva

4.31 Ispitivanje cjevovoda rashladnog
sredstva: Pojac¢ano

a f
\V
L\
A c
JO
b d e
a
\V
L\
B c
Q)
b d e

Podeseno u slucaju para
Podeseno u slucaju dvojnog sklopa
Manometar

Dusik

Rashladno sredstvo

Uredaj za vaganje

Vakuumska sisaljka

SARO:

ooo0ooTw 0>

Priru¢nik za postavljanje

8
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Instalacija

Zaporni ventil

Glavni cjevovod

Komplet razvodnika rashladnog sredstva
Granski cjevovod

-_TQ

4.3.2 Za provjeru curenja

@ OBAVIJEST

NE premasujte maksimalan radni tlak jedinice (pogledajte
“PS High” na nazivnoj plocici jedinice).

@ OBAVIJEST

Uvjerite se da je upotrijebljena ispitna sapunica nabavljena
od VaSeg dobavljata opreme. Nemojte upotrebljavati
obi¢nu vodenu sapunicu jer moze uzrokovati pucanje
'holender' matice (vodena sapunica moze sadrzavati soli
koje upijaju vlagu koja ¢e se zalediti kada se cijev ohladi),
i/ili dovesti do korozije 'holender' spojeva (u vodi sapunice
moze biti amonijaka koji uzrokuje nagrizanje izmedu
mjedene matice i proSirenja bakarne cijevi).

1 Napunite sustav dusikom do tlaka na manometru od najmanje
200 kPa (2 bar). Preporucuje se stavljanje pod pritisak od
3000 kPa (30 bar) radi otkrivanja malih pukotina.

2 Provjerite postoji li curenje primjenom otopine za test
mjehuri¢ima na sve spojeve.

3 Ispustite sav dusik.

4.3.3 Za vakuumsko isusSivanje

@ OBAVIJEST

= Prikljucite vakuumsku sisaljku na oboje tj. i na servisni
priklju¢ak zapornog ventila plinske faze i zapornog
ventila tekucée faze, da se poveca ucinkovitost.

= Provjerite da su zaporni ventili plinske i tekuce faze
évrsto zatvoreni prije provjere curenja ili vakuumskog
isusivanja.

1 Na sustav primijenite vakuum dok tlak u grani ne pokaze
-0,1 MPa (-1 bar).

2 Ostavite tako 4-5 minuta pa provijerite tlak:

Sto Kada

Punjenje dodatnog rashladnog
sredstva

Kada je ukupna duljina cijevi
tekuce faze veca od navedene
(vidi kasnije).

Potpuno ponovno punjenje
rashladnog sredstva

Primjer:
= Kod premjestanja sustava.

= Nakon curenja.

Punjenje dodatnog rashladnog sredstva

Prije punjenja dodatnog rashladnog sredstva, utvrdite da je vanjski
cjevovod vanjske jedinice ispitan (tlacna proba, vakuumsko
susenje).

INFORMACIJE

Ovisno o jedinicama i/ili uvjetima instalacije, moze biti
potrebno prethodno spojiti elektricno ozi€enje da biste
mogli puniti rashladno sredstvo.

Tipi¢an redoslijed rada — Punjenje dodatnog rashladnog sredstva
tipino se sastoji od sljedecih faza:

1 Odredivanje treba li i koliko dodatnog punjenja.

2 Ako treba, napuniti dodatno rashladno sredstvo.

3 Ispunjavanje naljepnice o fluoriranim staklenic¢kim plinovima i
njeno postavljanje unutar vanjske jedinice.

Potpuno ponovno punjenje rashladnog sredstva

Prije potpunog ponovnog punjenja rashladnog sredstva, obavezno

treba biti u€injeno sljedece:

1 Sve rashladno sredstvo je uklonjeno iz sustava.

2 Ispitan je vanjski cjevovod vanjske jedinice (tlacna proba,
vakuumsko susenje).

3 lzvr$eno je vakuumsko su$enje nutarnjeg cjevovoda rashladnog
sredstva vanjske jedinice.

@ OBAVIJEST

Prije dovrSetka ponovnog punjenja izvedite vakuumsko
isusivanje i na unutarnjem cjevovodu rashladnog sredstva
vanjske jedinice.

Ako se tlak... Dogada se sljedece...
Ne mijenja U sustavu nema vlage.
Postupak je zavrsen.
Povisi U sustavu ima vlage. Prijedite
na sljededi korak.

3 Vakuumirajte sustav najmanje 2 sata s tlakom u grani -0,1 MPa
(=1 bar).

Nakon isklju¢ivanja crpke, tlak provjeravajte barem jo$ 1 sat.

Ako NE uspijete postiéi ciljni vakuum ili NE MOZETE odrzavati
vakuum 1 sat, u€inite sljedece:

= Ponovo provjerite ima li propustanja.

= Ponovo provedite postupak vakuumskog isusivanja.

OBAVIJEST

Za izvodenje vakuumskog su$enja ili ponovnog punjenja
unutarnjeg cjevovoda vanjske jedinice rashladnim
sredstvom neophodno je aktivirati vakuumski nacin rada
(vidi "Aktiviranje/iskljucivanje vakuumskog nacina rada" na
stranici 12) koje c¢e otvoriti potrebne ventile u krugu
rashladnog sredstva kako bi se postupak vakumiranja ili
ponovnog punjenja mogao ispravno obaviti.

= Prije vakuumskog suSenja ili ponovnog punjenja,
aktivirajte postavku "vacuum mode" (vakuumski nacin
rada).

= Nakon vakuumskog suSenja ili ponovnog punjenja,
iskljucite postavku "vacuum mode" (vakuumski nacin
rada).

@ OBAVIJEST

Obavezno otvorite zaporne ventile nakon spajanja
rashladnog cjevovoda i obavljenog vakuumskog susenja.
Pokretanje sustava sa zatvorenim zapornim ventilima
moze pokvariti kompresor.

44 Punjenje rashladnog sredstva

441 O izmjeni rashladnog sredstva

Vanjska jedinica je tvorni¢ki napunjena rashladnim sredstvom, ali u
nekim slu€ajevima moze biti potrebno sljedece:

A UPOZORENJE

Neke dionice rashladnog kruga mogu biti izolirane od
ostalih dionica radi komponenti sa specificnim funkcijama
(npr. ventili). Rashladni krug zato ima dodatne servisne
priklju¢ke za vakumiranje, odusak tlaka ili tlacenje kruga.

U slu€aju da je potrebno izvrsiti tvrdo lemljenje na jedinici,
sa sigurno$¢éu utvrdite da u jedinici nije zaostao tlak.
Unutarnji tlak treba biti ispusten tako da se otvore SVI
servisni prikljucci oznaceni na donjim slikama. Njihovo
mjesto ovisi o tipu modela.

Polozaj servisnih prikljucaka:

RZAG71~140N7V1+Y1
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o] @ |
T

a Unutradnji servisni priklju¢ak
b  Zaporni ventil sa servisnim prikljuckom (za tekucinu)
¢ Zaporni ventil sa servisnim priklju¢kom (za plin)

Tipi¢an redoslijed rada — Potpuno ponovno punjenje dodatnog
rashladnog sredstva tipino se sastoji od sljedecih faza:

1 Odredivanje koliko rashladnog sredstva puniti.
2 Punjenje rashladnog sredstva.

3 Ispunjavanje naljepnice o fluoriranim stakleni¢kim plinovima i
njeno postavljanje unutar vanjske jedinice.

4.4.2 O rashladnom sredstvu

Proizvod sadrzi fluorirane stakleni¢ke plinove. NE ispustajte plinove
u atmosferu.

Vrsta rashladnog sredstva: R32

Vrijednost potencijala globalnog zatopljenja (GEP): 675

A UPOZORENJE: ZAPALJIVI MATERIJAL

Rashladno sredstvo u sustavu je blago zapaljivo.

A UPOZORENJE
Uredaj treba biti pohranjen u prostoriji u kojoj nema stalno
ukljuéenih izvora paljenja (primjer: otvoreni plamen,
uklju€eni plinski uredaj ili ukljuceni elektricni grijac).

A UPOZORENJE

= NEMOJTE busiti ili paliti dijelove kruga rashladnog
sredstva.

= NEMOJTE koristiti nikakva sredstva za ubrzavanje
odledivanja ili ¢iS¢enje, osim onih koje je preporucio
proizvodac.

= Imajte na umu da rashladno sredstvo u sustavu nema
mirisa.

A UPOZORENJE

Rashladno sredstvo u jedinici je blago zapaljivo, ali
normalno NE curi iz sustava. Ako rashladno sredstvo
procuruje u prostoriju, u dodiru s plamenikom, grijac¢em ili
Stednjakom moze dovesti do pozara ili stvaranja Stetnog
plina.

Iskljucite sve uredaje za grijanje plamenom, prozracite
prostoriju i obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili uredaj.

NEMOJTE upotrebljavati uredaj dok serviser ne potvrdi da
je popravljen dio iz kojeg je curilo rashladno sredstvo.

4.4.3 Mjere opreza kod punjenja rashladnog
sredstva

INFORMACIJE

Takoder procitajte mjere opreza i zahtjeve u slijede¢im
poglavljima:

= Opce mjere opreza

= Priprema

444 Definicije: L1~L7, H1, H2

Par® Dvojni®
{0} XA
N
E ot
i :
o L1
°
Trostruki®

2/
|| A
I(E%@j

(a) Pretpostavite da najduza crta na slici odgovara stvarnoj
najduljoj cijevi, a da najvi$a jedinica na slici odgovara
stvarnoj visini jedinice.

L1  Glavni cjevovod

L2~L7 Granski cjevovod

H1  Visinska razlika izmedu najviSe unutarnje jedinice i vanjske
jedinice

H2 Visinska razlika izmedu najviSe i najnize unutarnje jedinice

(m] Komplet razvodnika rashladnog sredstva

445 Punjenje dodatnog rashladnog sredstva

Za odredivanje dodatne koli€¢ine rashladnog
sredstva

Da se odredi je li potrebno dodatno punjenje rashladnog
sredstva

Ako je Tada

(L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7)<
duljina bez punjenja

Ne trebate ulijevati dodatno
rashladno sredstvo.

Duljina bez punjenja=
= 10 m (podmijera)
= 40 m (standardno)

* 15 m (nadmjera)

(L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7)>
duljina bez punjenja

Morate ulijevati dodatno
rashladno sredstvo.

Za potrebe buduceg servisiranja,
na donjoj tablici zaokruzite

odabranu koli€inu.

INFORMACIJE

Duljina cijevi je najdulja jednosmjerna duljina cjevovoda za
tekucinu.

Prirugnik za postavljanje DAIKIN RZAG71~140N7V1+Y1
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Da se odredi koli¢ina dodatnog punjenja rashladnog sredstva
(R u kg) (u slu¢aju para)

Standardna dimenzija cijevi

L1:/40~50 m | 50~55 m | 55~60 m | 60~70 m | 70~80 m | 80~85 m

R:| 0,35kg | 0,7kg® | 0,7 kg® |1,05 kg® | 1,4 kg® | 1,55 kg®
0,55 kg®

(@) Samo za RZAG100~140.
(b) Samo za RZAG71.

Nadmjere cijevi

EO] O

L1:| 15~20 m 20~25 m 25~30 m 30~35m

R: 035kg 0,7 kg 1,05 kg® 1,4 kg®

(a) Samo za RZAG100~140.

Da se odredi koli¢ina dodatnog punjenja rashladnog sredstva
(R u kg) (u sluéaju dvojnog, trostrukog i dvostrukog dvojnog)

1 Odredite G1i G2.

G1(m) Ukupna duljina <x> cijevi za teku¢inu
x=@9,5 mm (standardno)

x=@12,7 mm (nadmijera)

G2 (m) Ukupna duljina cijevi teku¢e faze @6,4 mm

2 Odredite R1iR2.

Ako je Tada

G1>40 m® Upotrijebite donju tablicu za
odredivanje R1 (duljina=G1-40 m)

@ j R2 (duljina=G2).

G1<40 m®
(i G1+G2>40 m)®

R1=0,0 kg.

Upotrijebite donju tablicu za
odredivanje R2
(duljina=G1+G2-40 m)®@.

(a) U slu¢aju nadmjere: Zamijenite 40 m sa 15 m.

U sluéaju standardne dimenzije cijevi za tekuéinu:

Duljina

0~10 m |10~15m | 15~20 m | 20~30 m | 30~40 m | 40~45 m

R1:| 0,35kg | 0,7kg® | 0,7 kg® | 1,05kg® | 1,4 kg® | 1,55 kg®
0,55 kg®

R2:| 0,2 kg 0,4 kg 0,4 kg 0,6kg | 0,8kg® | 1kg®

(@) Samo za RZAG100~140.

(b) Samo za RZAG71.
U slu€aju nadmjere dimenzije cijevi za tekucinu:

Duljina
0~5 | 5~10 | 10~15 | 15~20 | 20~30 | 30~40 | 40~45
m m m m m m m

R1:/0,35kg| 0,7 kg |1,05 kg®| 1,4 kg® — — —
R2: 0,35 kg 0,7 kg® 1,05 kg®|1,4 kg®| —

(a) Samo za RZAG100~140.
3 Odredite dodatnu koli¢inu rashladnog sredstva: R=R1+R2.

Primjeri

Raspored Dodatna koli¢ina rashladnog sredstva (R)

Slucaj: Dvojna, standardna dimenzija cijevi
za tekucinu

1 |G1 |Ukupno @9,5 => G1=45m
G2 |Ukupno @6,4 => G2=7+5=12 m
2 |Slucaj: G1>40 m
R1 |Duljina=G1-40 m=5m
=>R1=0,35 kg
R2 |Duljina=G2=12 m
=>R2=0,4 kg

3 IR |R=R1+R2=0,35+0,4=0,75 kg
Slu€aj: Trostruka, standardna dimenzija
cijevi za tekucinu

1 |G1 |Ukupno @9,5 => G1=15m

G2 |Ukupno @6,4 =>
G2=20+17+17=54 m

L1=15m (@9.5mm) | 2 |Slucaj: G1=40 m (i G1+G2>40 m)
'D RZAG125 R1|R1=0,0kg

R2 |Duljina=G1+G2-40 m=15+54-40=2
9m

=> R2=0,6 kg
3 |R |R=R1+R2=0,0+0,6=0,6 kg

Punjenje rashladnog sredstva: Postav

Vidi "4.3.1 Ispitivanje cjevovoda rashladnog sredstva: Pojacano" na
stranici 8.

Za punjenje dodatnog rashladnog sredstva

UPOZORENJE

= Upotrebljavajte samo rashladno sredstvo R32. Druge
tvari mogu prouzro€iti eksploziju i nezgode.

= R32 sadrzi fluorirane staklenicke plinove. Vrijednost
njegova potencijala globalnog zatopljenja (GWP) je
675. NE ispustajte te plinove u atmosferu.

= Prilikom punjenja rashladnog sredstva, UVIJEK nosite
zastitne rukavice i naocale.

Preduvjet: Prije punjenja rashladnog sredstva, utvrdite da je
cjevovod spojen i ispitan (tlacna proba i vakuumsko susenje).

1 PrikljuCite bosu s rashladnim sredstvom i na servisni prikljucak
zapornog ventila plinske faze i zapornog ventila tekuce faze.

Napunite dodatnu koli€inu rashladnog sredstva.

Otvorite zaporne ventile.

4.4.6 Potpuno ponovno punjenje rashladnog
sredstva

Za odredivanje koli€¢ine kompletnog punjenja

Za odredivanje koli¢ine kompletnog punjenja (kg) (u slucaju
standardne dimenzije cijevi za tekuc¢inu)

Model Duljina (m)®
3~40 [40~50|50~55|55~60 60~70|70~80 80~85
RZAG71 32 | 355|375 | — — — —
RZAG100 3,2 | 3,55 3,9 425 | 46 | 475
RZAG125-140 3,7 | 4,05 4,4 4,75 | 51 | 525

(a) Duljina=L1 (par); L1+L2 (dvojna, trostruka); L1+L2+L4
(dvostruka dvojna)

RZAG71~140N7V1+Y1
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Za odredivanje koli¢ine kompletnog punjenja (kg) (u slu€aju
nadmjere dimenzije cijevi za tekucinu)

Model Duljina (m)®
3~15 15~20 | 20~25 | 25~30 | 30~35
RZAGT71 3,2 3,55 3,9 — —
RZAG100 3,2 3,55 3,9 4,25 4,6
RZAG125+140 3,7 4,05 4,4 4,75 51

(a) Duljina=L1 (par); L1+L2 (dvojna, trostruka); L1+L2+L4
(dvostruka dvojna)

Za odredivanje koli¢ine kompletnog punjenja (kg) (u slucaju
podmjere dimenzije cijevi za tekuéinu)

Model Duljina (m)®
3~10
RZAG71+100 3,2
RZAG125+140 3,7

(a) Duljina=L1 (par); L1+L2 (dvojna, trostruka); L1+L2+L4
(dvostruka dvojna)

Aktiviranje/iskljucivanje vakuumskog nacina rada
Opis

Za izvodenje vakuumskog su$enja ili ponovnog punjenja unutarnjeg
cjevovoda vanjske jedinice rashladnim sredstvom neophodno je
aktivirati vakuumski nacin rada koji ¢e otvoriti potrebne ventile u
krugu rashladnog sredstva kako bi se postupak vakumiranja ili
ponovnog punjenja mogao ispravno obaviti.

Aktiviranje vakuumskog nacina rada:

Aktiviranje vakuumskog nacina rada vrSi se putem tipkala BS* na
tiskanoj plocici (A1P) i ocitavanjem povratne informacije s
predo¢nika od 7 segmenata.

Preklopnicima i tipkalima rukujte pomocu izoliranog Stapi¢a (poput
kemijske olovke) kako biste izbjegli dodirivanje dijelova pod
naponom.

1 Kada je uredaj pod naponom i ne radi, drzite pritisnuto tipkalo

BS1 5 sekundi.

Rezultat: Doc¢i ¢ete u mod postavki, a predocnika od 7
segmenata ¢e prikazivati '2 0 0".

PritiS¢ite tipku BS2 dok ne dodete do stranice 2-17.
Kada ste na stranici 2-17, pritisnite jedanput tipku BS3.

Po dovrSetku servisiranja, obavezno vratite poklopac na Kkutiju
elektroni¢kih komponenti i zatvorite poklopac prednje ploce za
pregled.

@ OBAVIJEST

Uvjerite se da su sve vanjske ploCe, osim servisnog
poklopca na razvodnoj kutiji, tijekom radova zatvorene.

Dobro zatvorite poklopac kutije elektriénih dijelova prije
nego ukljucite napajanje.

Punjenje rashladnog sredstva: Postav

Vidi "4.3.1 Ispitivanje cjevovoda rashladnog sredstva: Poja¢ano" na
stranici 8.

Potpuno ponovno punjenje rashladnog sredstva

UPOZORENJE

= Upotrebljavajte samo rashladno sredstvo R32. Druge
tvari mogu prouzrociti eksploziju i nezgode.

= R32 sadrzi fluorirane staklenicke plinove. Vrijednost
njegova potencijala globalnog zatopljenja (GWP) je
675. NE ispustajte te plinove u atmosferu.

= Prilikom punjenja rashladnog sredstva, UVIJEK nosite
zastitne rukavice i naocale.

Preduvjet: Prije potpunog ponovnog punjenja rashladnog sredstva,
obavezno provjerite da je sustav ispumpan, provjerite je li vanjski
cjevovod vanjske jedinice ispitan (tlacna proba, vakuumsko susenje)
i je li izvrSeno je vakuumsko suSenje nutarnjeg cjevovoda
rashladnog sredstva vanjske jedinice.

1 Ako ve¢ nije ucinjeno (radi vakuumskog susenja jedinice),
aktivirajte vakuumski nacin rada (vidi "Aktiviranje/isklju€ivanje
vakuumskog nacina rada" na stranici 12)

2 PrikljuCite bocu rashladnog sredstva na servisni prikljucak
zapornog ventila tekucine.

Otvorite zaporni ventil tekucine.
Napunite cijelu koli¢inu rashladnog sredstva.

Iskljuite vakuumski nacin rada (vidi "Aktiviranje/iskljuCivanje
vakuumskog nacina rada" na stranici 12).

6 Otvorite zaporni ventil plina.

447 Za pri¢évrséivanje naljepnice o fluoriranim
stakleni¢kim plinovima

1 Popunite naljepnicu na slijedeci nacin:

Promijenite postavku na '2' tako da jedanput pritisnete tipku (1] contains fuorinatea gases a
BS2.
o _ RXxX| ©=[ Ja——b
Pritisnite tipku BS3 jedanput. f GWP: XXX o
= kg — ¢
Kada predocnik vise ne trepce, pritisnite ponovo tipku BS3 da ) I:l
se aktivira vakuumski nacin rada. I—. o o+0- kg——d
Iskljuéivanje vakuumskog naéina rada: Ml R 1C0eq— e
Nakon vakuumiranja ili punjenja jedinice, iskljucite vakuumski nacin a Akoje s jedinicom isporugena visejezicna naljepnica o
rada: fluoriranim staklenikim plinovima (vidi pribor) skinite dio na
7  Pritiécite tipku BS2 dok ne dodete do stranice 2-17. odgovarajucem jeziku i zalijepite navrh oda.
b Tvorni¢ki punjeno rashladno sredstvo: pogledajte nazivnu
8 Kada ste na stranici 2-17, pritisnite jedanput tipku BS3. plogicu jedinice
L . » . ¢ Napunjena dodatna koli¢ina rashladnog sredstva
9 Promijenite postavku na '1' tako da jedanput pritisnete tipku d  Ukupno punjenje rashladnog sredstva
BS2. e Kolicina fluoriranih staklenickih plinova ukupnog
o . punjenja rashladnog sredstva izrazene u tonama
10 Pritisnite tipku BS3 jedanput. ekvivalenta CO,.
11 Kada predoénik vide ne trepée, pritisnite ponovo tipku BS3 da f GWP = Potencijal globalnog zagrijavanja
se iskljuci vakuumski nacin rada.
12 Pritisnite gumb BS1 da napustite nacin rada pode$avanja.
Prirugnik za postavljanje DAIKIN RZAG71~140N7V1+Y1
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@ OBAVIJEST

Vazec¢i propisi o fluoriranim staklenickim plinovima
zahtijevaju da punjenje rashladnog sredstva jedinice bude
izrazeno i u tezini i u ekvivalentu CO,.

Formula za izrac¢un koli€¢ine ekvivalenta CO, u tonama:
GWP vrijednost rashladnog sredstva x ukupna koli¢ina
punjenja rashladnog sredstva [u kg]/1000

Koristite GWP vrijednost navedenu na naljepnici punjenja
rashladnog sredstva. GWP se =zasniva na trenutno
vaze¢im propisima o fluoriranim stakleni¢kim plinovima.
GWP naveden u priru¢niku moze biti zastario.

2 Pri¢vrstite natpis na unutarnji dio vanjske jedinice. Postoji
namjensko mjesto za to na naljepnici elektricne sheme.

4.5 Spajanje elektricnog ozi¢enja

SMRTNIM POSLJEDICAMA

OPASNOST: RIZIK OD STRUJNOG UDARA SA

A OPREZ

Za upotrebu jedinica uz primjenu postavki alarma
temperature  preporucliivo je predvidjeti kaSnjenje
signaliziranja alarma od 10 minuta u slu€aju prekoracenja
temperature alarma. Jedinica se mozZe zaustaviti na
nekoliko minuta tijekom normalnog rada zbog "odledivanja
jedinice" ili dok je "termostatski zaustavljena".

4.51

RZAG71~140N7V1B

Oprema zadovoljava normu EN/IEC 61000-3-12 (Europski/
medunarodni tehni¢ki standard koji propisuje ogranienje za
harmoni¢ne struje proizvedene opremom koja je prikljuéena na
sustav javne niskonaponske mreze s ulaznom strujom >16 A i <75 A
po fazi.).

O elektriénoj sukladnosti

4.5.2 Smjernice za spajanje elektri€cnog

ozi¢enja

UPOZORENJE Zatezni momenti
Za kabele napajanja UVIJEK upotrebljavajte videZilni Stavka Moment sile stezanja (N>m)
kabel. M4 (X1M) 1,2~1,8

M4 (uzemljenje) 1,2~1,4

M5 (X1M) 2,0~3,0

M5 (uzemljenje) 2,4~29

@ OBAVIJEST

Ako je na priklju€ku Zzice ograniCeni prostor upotrijebite
savijenu zatvorenu kabelsku stopicu na gnjecenje.

4.5.3 Specifikacije standardnih komponenti ozi€enja
Komponenta A% Y1
71 100 125~140 71 100 125 140

Kabel elektricnog MCA® 18,8 A 23,3 A 28,8 A 12,3A 154 A 15,7 A 15,4 A
napajanja Raspon napona 220~240 V 380~415V

Faza 1~ 3N~

Frekvencija 50 Hz

Dimenzije Zice Mora zadovoljavati vazece propise
Spojni kabeli Minimalni presjek kabela 2,5 mm? i primjenjivo za 230 V
Preporuceni vanjski osigura¢ 20 A 32A 16 A
Strujni zastitni prekida¢ - FID Mora zadovoljavati vazece propise

(@) MCA=Minimalna jakost struje kruga. Navedene vrijednosti su maksimalne (za to¢ne vrijednosti pogledajte elektricne podatke kombinacije s

unutarnjim jedinicama).
454 Za spajanje elektri€cnog ozi¢enja vanjske
jedinice

@ OBAVIJEST

= Slijedite shemu elektriénih vodova (isporu¢enu s
jedinicom, nalazi se s unutarnje strane servisnog
poklopca).

= Pazite dobro da elektri¢ni vodovi NE ometaju pravilno
vrac¢anje na mjesto servisnog poklopca.

1 Uklonite servisni poklopac.

2 Spojite spojne kabele i elektricno napajanje kako slijedi:

RZAG71~140N7V1+Y1
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1L, 0, v
M, S

a
b
c
d
e

v1 Y1
1~ 50 Hz 3N~ 50 Hz
220-240 V 380-415V 3
O
4
___T 5

Par, dvojna, trostruka i dvostruka dvojna
Glavna, podredena

Spojni kabeli

Kabel elektricnog napajanja

Strujni zastitni prekida¢ - FID

Osigura¢

Korisni¢ko sucelje

INFORMACIJE

Neke unutarnje jedinice mogu trebati zasebno elektricno
napajanje kako bi se zajamcio maksimalni kapacitet.
Pogledajte u priruénik za postavljanje unutarnje jedinice.

d Kabelska vezica

Uc¢vrstite kabele (elektricno napajanje i spojni kabel) pomocu
kabelskih vezica za uévrsnu plo€u zapornog ventila i polozite
Zice prema gornjoj ilustraciji.

Izaberite perforirani otvor i uklonite ga udarcima na spojna
mjesta pomocu ravnog odvijaca i ¢ekica.

Provedite ozienje
otvora.

kroz okvir i spojite ga s njim kod izbjnog

Vodenje kroz okvir

Odaberite jednu od 3 moguénosti:

a Kabel elektricnog napajanja

Napomena: PolozZite kabel za meduvezu
zajedno s cijevima rashladnog sredstva.
Vidi "4.6.1 Za dovrSetak postavljanja
vanjske jedinice" na stranici 15.

Spajanje na okvir

Prilikom provlacenja kabela iz jedinice u
perforirani otvor moze se umetnuti zastitni
umetak za vodove (PG umetci).

Kad ne Koristite kanal za Zice, obavezno
zastitite zice vinilnim cijevima kako biste
sprijecili da rub perforiranog otvora prereze
Zice.

A Unutar vanjske jedinice

B Izvan vanjske jedinice
a Zica

b Cahura

¢ Matica

d Okvir

e Crijevo

@ OBAVIJEST

Mjere opreza kod izbijanja perforiranih otvora:

= Izbjegavajte oStecivanje kucista i cijevi koje su ispod.

= Nakon izbijanja otvora, preporucuje se da uklonite srh i
nanesete reparaturnu boju na rubove i na okolne
zavrSne povrsine, kako bi se sprije€ilo rdanje.

= Kada provlacite Zice kroz izbijene otvore, omotajte Zice
zastitnom trakom kako ih ne biste ostetili.

[
b
d
sl
Ll
N/l

a
b
c

Kabel za meduvezu
Kabel elektricnog napajanja
Uzemljenje

- FID i osigurac.

6 Ponovo uévrstite servisni poklopac.

7 Na vod elektriénog napajanja prikljucite strujnu zastitnu sklopku
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Pustanje u pogon

4.6 Dovrsetak postavljanja vanjske
jedinice
4.6.1 Za dovrSetak postavljanja vanjske
jedinice
1 Izolirajte i pricvrstite cijevi rashladnog sredstva i spojni kabel na
sliedeci nacin:

Plinska cijev

I1zolacija cijevi plina
Spojni kabel

Cijev za tekuc¢inu
I1zolacija cijevi tekucine
Zavr$na traka

-~ Q0T O

2 Postavite servisni poklopac.

4.6.2 Za provjeru otpora izolacije kompresora

@ OBAVIJEST

Ako se, nakon postavljanja, rashladno sredstvo nakuplja u
kompresoru, otpor izolacije preko polova se moze sniziti,
ali ako iznosi najmanje 1 MQ, tada jedinica nece prekinuti
rad.

= Upotrijebite mega tester od 500 V prilikom mjerenja

izolacije.
= Nemojte upotrebljavati mega-ispitivac za
niskonaponske krugove.
1 lzmjerite otpor izolacije preko polova.
Ako Tada
=1 MQ Otpor izolacije je u redu. Postupak je
zavrSen.
<1 MQ Otpor izolacije nije u redu. Prijedite na
sljedeci korak.

] Unutarnje jedinice su pravilno je postavljene.

] U slucaju upotrebe bezicnog korisnickog sucelja:
Instalirana je ukrasna plo¢a unutrasnje jedinice s
infracrvenim prijemnikom.

O] Vanjska jedinica pravilno je postavljena.

] Sljedec¢a lokalna ozi¢enja postavljena su u skladu s ovim
dokumentom i vaze¢im zakonima:

* |zmedu lokalno nabavljene ploce i unutarnje jedinice
= Izmedu vanjske i unutarnje jedinice (glavne)

= Izmedu unutarnjih jedinica

] NEMA nedostajucih ili zamijenjenih faza.

Sustav je pravilno uzemljen i terminali uzemljenja su

Ll zategnuti.

(] Osiguradi ili lokalno postavljeni zastitni uredaji postavljaju
se u skladu su s ovim dokumentom i NE smiju biti
premosteni.

] Napon napajanja mora odgovarati naponu na
identifikacijskoj naljepnici uredaja.

] NEMA olabavljenih spojeva niti o$tecenih elektri¢nih
dijelova u razvodnoj kutiji.

] Otpor izolacije kompresora je u redu.

] NEMA ostecenih dijelova niti priklijeStenih cijevi unutar
unutarnje i vanjske jedinice.

] Rashladno sredstvo NE curi.

] Postavljene su cijevi odgovaraju¢e veliine i cijevi su
pravilno izolirane.

(] Zaporni ventili (plina i teku¢ine) na vanjskoj jedinici

potpuno su otvoreni.

2 Ukljucite napajanje i 6 sati ga ostavite uklju¢eno.

Rezultat: Kompresor ¢e se ugrijati i sve rashladno sredstvo u
kompresoru ¢e ispariti.

3 lzmjerite ponovo otpor izolacije.

5 Pustanje u pogon

Molimo pruzite kupcu podatke Eco dizajna sukladno normi
(EU)2016/2281. Ti se podaci mogu naci u Referentnom vodicu za
instalatera ili na web-sjediStu Daikin.

@ OBAVIJEST

UVIJEK rukujte jedinicom s termistorima i/ili tlaénim
osjetnicima/sklopkama. U PROTIVNOM, kao posljedica
moze izgorjeti kompresor.

51 Kontrolni popis prije pustanja u
pogon
Nakon postavljanja jedinice, najprije provjerite stavke navedene

dolje. Kada su izvrS8ene sve provjere, jedinicu treba zatvoriti.
Pokrenite jedinicu nakon $to je zatvorena.

] Procitajte  cjelovite upute za postavljanje koje su
navedene u referentnom vodicu za instalatera.

5.2 Izvodenje pokusnog rada

Ovaj zadatak je primjenjiv samo kada se koristi korisnicko sucelje
BRC1E52 ili BRC1E53. Kada se koristi bilo koje drugo sucelje,
pogledajte u servisni priru¢nik korisnickog sucelja.

@ OBAVIJEST

Nemoijte prekidati probni rad.

INFORMACIJE

Pozadinsko svjetlo. Za izvodenje postupka
UKLJUCIVANJA/ISKLJUCIVANJA na korisnickom suéelju,
pozadinsko svjetlo ne treba svijetliti. Za svaki drugi
postupak, ono prvo ftreba biti upaljeno. Pozadinsko
osvjetljenje svijetli +30 sekundi kada pritisnete tipku.

1 Provedite uvodne korake.
# Akcija
1 Otvorite zaporni ventil tekuéine i zaporni ventil plina

uklanjanjem kape i okretanjem imbus kljuéem u smjeru
suprotnom od kazaljke sata dok se ne zaustavi.

Zatvorite servisni poklopac da sprijecite elektri¢ni udar.

Kako biste zastitili kompresor, obavezno ukljucite
napajanje 6 sati prije poCetka rada.

4 Na korisni¢kom sucelju, podesite jedinicu na postupak
hladenja.

2 Pokrenite pokusni rad

RZAG71~140N7V1+Y1
Sky Air Alpha-series
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Odlaganje na otpad

# Akcija Rezultat
1 Idite na pocetni izbornik.
Hladenje |pysina
7 28¢c
2 |Drzite pritisnuto najmanje |Prikazuje se izbornik
4 sekunde. Servisne postavke.
D
(@A )
3 |zaberite Testni rad. Servisne postavke 1/3
(j D olakl erviser
Lista‘ postavki
@O Diforenial min postavke
Grupna adresa
& Povrat Postavka B3
4 |Pritisnite. Na pocetnom izborniku se
rikazuje Testni rad.
7 prixazuy
D -
Hladenje
2 =
[
5  |Pritisnite unutar Pocinje pokusni rad.
10 sekundi.
D
(@A VD)

3 Provjerite stanje rada kroz 3 minute.

4 Provjerite funkcioniranje smjera strujanja zraka (primjenjivo
samo za unutarnje jedinice s njiSu¢im lamelama).

# Akcija Rezultat
1 Pritisnite. Volumen/smijer zraka
Vol zraka Smjer
D Polozaj 0
@ w0
@ 7 [ -
Erowa rovaa 3
2 |lzaberite Polozaj 0. Volumen/smier zraka
D =
(@A 7 [ -
SPovrat Postavka <
3 |Promijenite polozaj. Ako se krilce usmjeravanja
D _zra_kz_a ml_ce, rad unutarnje
jedinice je u redu.
— £ Ako se ne mice, rad nije u
redu.
4 |Pritisnite. Prikazuje se pocetni
D izbornik.
(@A />
5 Zaustavite pokusni rad.
# Akcija Posljedica
1 Drzite pritisnuto najmanje |Prikazuje se izbornik
4 sekunde. Servisne postavke.
C)
(@A /ZD

Akcija

Posljedica

2 Izaberite Testni rad.

Servisne postavke 1/3

Kontakt serviser

Lista postavki

Zahtjev

Diferencijal min postavke

Grupna adresa

& Povrat Postavka s

3 Pritisnite.

(jt)
A ALD

Jedinica se vra¢a na
normalan rad i prikazuje se
pocetni izbornik.

5.3 Kodovi greSaka kod izvodenja

pokusnog rada

Ako instaliranje vanjske jedinice NIJE ispravno izvedeno, na
korisnickom sucelju se mogu prikazati slijedeci kodovi greSaka:

Kod greske

Moguci uzrok

Nista nije prikazano

(trenutno podesena
temperatura se ne
prikazuje)

= OziCenje je odspojeno ili je nepravilno
(izmedu napajanja i vanjske jedinice,
izmedu vanjske i unutarnjih jedinica i
izmedu unutarnje jedinice i korisni¢kog
sucelja).

* Mozda je pregorio osigura¢ na tiskanoj
plocici vanjske jedinice.

E3, E4ili L8

= Zaporni ventili su zatvoreni.

= Zaprije€en je ulaz ili izlaz zraka.

Utili E7

Zice.

Nedostaje faza u slu¢aju jedinica s
trofaznim napajanjem.

Napomena: Rad nece biti moguc. Iskljucite
napajanje, ponovo provjerite ozi¢enje i
zamijenite mjesta dvjema od tri elektricne

L4

ZaprijeCen je ulaz ili izlaz zraka.

uo

Zaporni ventili su zatvoreni.

u2

= Postoji neravnoteZza napona.

* Nedostaje faza u sluCaju jedinica s
trofaznim napajanjem. Napomena: Rad
nece biti mogu¢. Iskljucite napajanje,
ponovo provjerite oziCenje i zamijenite
mjesta dvjema od tri elektricne Zice.

U4 ili UF

Ozi¢enje medu jedinicama nije ispravno.

UA

Vanjska i unutarnja jedinica nisu
kompatibilne.

6 Odlaganje na otpad

Ovaj uredaj koristi fluorougljikovodik (HFC). Obratite se svom
dobavljatu kada ga odbacujete.

@ OBAVIJEST

NEMOJTE poku$ati rastaviti sustav sami: rastavljanje

sustava

za klimatizaciju,

postupanje s rashladnim

sredstvom, uljem i svim ostalim dijelovima, MORA biti
provedeno u skladu s vazeéim propisima. Uredaji se u
specijalizicanom pogonu MORAJU obraditi za ponovnu
upotrebu, recikliranje i uklanjanje.

Priru¢nik za postavljanje
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Tehnicki podaci

7 Tehnicki podaci

Dio najnovijih tehni¢kih podataka dostupan je na regionalnoj mreznoj stranici Daikin (s javnim pristupom). Svi najnoviji tehnicki podatci
dostupni su na stranici Daikin Business Portal (potrebna autentifikacija).

71 Servisni prostor: Vanjska jedinica

Usisna strana Na donjim ilustracijama servisni prostor na strani usisa se zasniva na 35°C DB (temp. suhog termometra) i
postupku hladenja. Predvidite viSe prostora u slijedecim slucajevima:

= Kada temperatura usisne strane redovito premasuje ovu temperaturu.

= Kada se ocekuje da toplinsko opterecenje vanjskih jedinica redovito prelazi maksimalni radni kapacitet.

Strana praznjenja Kod postavljanja jedinica uzmite u obzir rad na cjevovodu rashladnog sredstva. Ako vas raspored sustava ne
odgovara ni jednom od donjih rasporeda, obratite se vasem zastupniku.

[EH[=N

Pojedinaéna jedinica (CJ) | Pojedinaéni red jedinica (Pl:l—r)
il
Vigestruki red jedinica (110~ ")

E@EI
Jedinice slozene jedna na drugu (maks. 2 razine) (O 2O V)

Pogledajte sliku 1 s unutradnje strane prednjeg poklopca.

(1) Radi lak$eg servisiranja, koristite razmak 2250 mm
A,B,C,D Zapreke (zidovi/vjetrobranske ploce)
E Zapreka (krov)
a,b,c,d,e Minimalni servisni prostor izmedu jedinice i zapreka A, B, C,D i E
eg Maksimalna udaljenost izmedu jedinice i ruba zapreke E, u smjeru zapreke B
e, Maksimalna udaljenost izmedu jedinice i ruba zapreke E, u smjeru zapreke D
Hy Visina jedinice
Hg,H, Visina zapreke B i D
1 Zabrtvite dno okvira za postavljanje kako biste sprijecili da ispustani zrak struji nazad na usisnu stranu kroz dno jedinice.
2 Maksimalno se mogu instalirati dvije jedinice.
® Nije dopusteno

Pogledajte sliku 2 s unutradnje strane prednjeg poklopca.
(1) Radilak$eg servisiranja, koristite razmak 2250 mm

Pogledajte sliku 3 s unutrasnje strane prednjeg poklopca.
(1) RadilakSeg servisiranja, koristite razmak 2250 mm

A1=>A2 (A1) Ako postoji opasnost od kapanja izljeva i zaledivanja izmedu gornje i donje jedinice...
(A2) Tada ugradite krovni pokrov izmedu gornje i donje jedinice. Postavite gornju jedinicu dovoljno visoko iznad donje jedinice da se sprijeCi
stvaranje leda na dnu gornje jedinice.

B1=>B2 (B1) Ako ne postoji opasnost od kapanja izljeva i zaledivanja izmedu gornje i donje jedinice...
(B2) Tada nije potrebno postavljanje krova, ali zabrtvite procjep izmedu gornje i donje jedinice kako biste sprijec€ili da ispustani zrak struji nazad
na usisnu stranu kroz dno jedinice.
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7.2 Shema cjevovoda: vanjska jedinica

Elektronicki ekspanzioni ventil

4-smjerni ventil

Visokotla¢na sklopka

Presostat niskog tlaka

Akumulacijski spremnik kompresora

B\
ng %[) N

Izmjenjivaé topline
Ts? 9TD |
Kompresor
A>%+[§2k
Razdjelnik

Akumulacijski spremnik

N Servisni prikljugak (s "holender" priklju¢kom 5/16")

-I-SIZI— Zaporni ventil
- Filtar

Iﬂ-l Hladenije tiskane plogice

Termistor
Vanjski cjevovod (tekuéina: @9,5 "holender" spoj)
Vanjski cjevovod (plin: @15,9 "holender" spoj)

RIS A el S| R

Grijanje
@ Prigusivad Hladenje
7.3 Shema ozi€enja: vanjska jedinica
Shema elektri¢nih vodova je isporuena s jedinicom, i nalazi se s Engleski Prijevod

unutarnje strane servisnog poklopca. - - e
Vise moguénosti oZi¢enja

(1) Shema spajanja

Zastitno uzemljenje

Engleski Prijevod - <
Vanjska Zica
Connection diagram Shema spajanja — -
Ozi¢enje ovisno 0 modelu
Only for *** Samo za *** -
See note *** Pogledajte napomenu *** Opcija
Outdoor Vanjska Razvodna kutija
Indoor Unutarnja Tiskana ploCica
Upper Vise NAPOMENE:
Lower Nize 1 Pogledajte na naljepnici sheme ozi€enja (na poledini
Fan Ventilator prednjeg poklopca) kako se koriste sklopke BS1~BS3 i DS1 .
ON UKLJ. 2 Kod rada s jedinicom nemojte kratko spajati zastitne naprave
OFF ISKLJ. S1PH S1PL i Q1E.

3 Pogledajte u tablici kombinacija i opcijskom priru¢niku kako

(2) Raspored spojiti ozidenje na X6A, X28A i X77A.

Engleski Prijevod 4 Boje: BLK: crna, RED: crvena, BLU: plava, WHT: bijela, GRN:
Layout Raspored zelena
Front Sprijeda (4) Legenda
Back Poledina - =
— - — Engleski Prijevod
Position of compressor terminal |Polozaj prikljuénice kompresora
Legend Legenda
(3) Napomene Field supply Nije u isporuci
Engleski Prijevod Optional Opcijski
Notes BiljeSke Part n° Dio br°®
4 Spoj Description Opis
X1M Komunikacija unutarnje i vanjske ) "
jedinice A1P Tiskana plocica (glavna)
- Uzemljenje A2P Tiskana plocica (filtar Suma)
_______ Nije u isporuci A3P *  Tiskana plocica (na zahtjev)
BS1~BS3 (A1P) Tipkalo sklopke
Prirugnik za postavljanje DAIKIN RZAG71~140N7V1+Y1
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C1~C5 (A1P) (samo
Y1)

DS1 (A1P)

E1~3 (A1P)
E1H

F*U

HAP (A1P)

K1M, K3M (A1P)
(samo Y1)

K1R (A1P)
K4R (A1P)

K10R, K13R~K15R
(A1P)

K11M (A1P) (samo
V1)

L1R (samo Y1)
M1C
M1F

PFC (A1P) (samo
V1)

PS (A1P)
Q1DI
Q1E

R1~R8 (A1P) (samo
Y1)

R1T

R2T

R3T

R4T

R5T

R6T

R7T

R8 (A1P) (samo V1)
RC (A1P) (samo Y1)
S1PH

S1PL

SEG1~SEG3

TC1 (A1P) (samo V1)
TC (A1P) (samo Y1)
V1 (A2P)

V1D (A1P) (samo V1)

V1D,V2D (A1P)
(samo Y1)

V*R (A1P) (samo V1)

V1R, V2R (A1P)
(samo Y1)

V3R, V4R (A1P)
(samo Y1)

X1M
Y1E~Y3E

Y18

zC

ZF

L*, L*A, LB, N, NA,
NB, E*, U, V, W, X*A
(AM1P~A2P)

Kondenzator

DIP sklopka

Priklju€nica

Grija¢ plo¢e dna (opcija)

Osigurac

Svjetleca dioda (prikaz rada - zeleno)
Magnetni uklopnik

Magnetni relej (Y1S)
Magnetni relej (E1H)
Magnetski relej

Magnetni uklopnik

Reaktor

Motor kompresora
Motor ventilatora
Faktor ispravka snage

Ukljucivanije elektricnog napajanja
Strujni zastitni prekidac - FID (30 mA)
Zastita od preopterecenja

Otpornik

Termistor (zrak)

Termistor (ispust)

Termistor (usis)

Termistor (izmjenjivac topline)
Termistor (sredina izmjenjivaca topl.)
Termistor (tekucina)
Termistor (rashladni disk)
Otpornik

Krug prijemnika signala
Visokotlacna sklopka
Presostat niskog tlaka
7-segmentni predoc¢nik

Krug predajnika signala

Krug predajnika signala
Varistor

Dioda

Dioda

Modul dioda
Modul dioda

IGBT modul napajanja

Redna stezaljka

Elektronicki ekspanzioni ventil
Elektroventil (4-smjerni ventil)
Filtar za Sumove (feritna jezgra)
Filtar Suma

Priklju€nica
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