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aruhazi, konnydipari vagy mez&gazdasagi, illetve nem
szakemberek altali kereskedelmi haszndlatra lett tervezve.

Dokumentaciokészlet

Ez a dokumentum egy dokumentaciokészlet része. A teljes
dokumentaciokészlet a kovetkez6kbdl all:

» Altalanos biztonsagi elirasok:

= Biztonsagi utasitasok, melyeket lizembe helyezés elétt el KELL
olvasni
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= Kiiltéri egység szerelési kézikonyve:
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www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

A mellékelt dokumentacié legujabb verzidjat a regionalis Daikin
webhelyen vagy forgalmazojatél szerezheti be.

Az eredeti dokumentum angol nyelven irédott. A mas nyelv(
kiadasok ennek forditasai.

Miiszaki technikai adatok

= A miszaki adatok legujabb verzidjanak kiegészitését a regionalis
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Elokésziletek

3 Elokésziletek INFORMACIO

A csavarok felul kiallo részének javasolt magassaga
20 mm.

3.1 A berendezés helyének
el6készitése jﬁﬁﬁ—
A FIGYELEM I

A berendezést olyan helyiségben kell tarolni, ahol nem

mikodik allandé gyujtéforras (példaul: nyilt lang, mikods TAJEKOZTATAS
gazkészulek vagy elektromos fltéberendezes).

Rogzitse a kiltéri egységet az alapzatcsavarokhoz
mianyag alatétekkel és anyakkal (a). Ha a rogzitési

311 A kiiltéri egység felszerelési helyére terlileten megsériil a felliletkezelés, a fémrészek konnyen
vonatkozo kovetelmények rozsdasodnak.
Vegye figyelembe a térkdzokkel kapcsolatos iranyelveket. Lasd a ﬁi
"MUszaki adatok" fejezetet és az el6lap fedelének belsején lathatéd <
rajzokat.
INFORMACIO 4.1.2  AKkiiltéri egység felszerelése

A hangnyomasszint 70 dBA alatti.

A VIGYAZAT

A klimaberendezés nem altalanos célu berendezés, ezért
biztonsagos, behatolastol védett helyre kell felszerelni.

A berendezés mind beltéri, mind kultéri hasznalatra
alkalmas haztartasi és konnydipari kdrnyezetben.

4 Felszerelés

.__:._@_@.

4.1 A kultéri egység felszerelése

--4:.-@-@-

411 Az iizembe helyezés szerkezetének
létrehozasa

Készitsen el6 4 db alapzatcsavart, anyak és csavaralatétet (amelyek
egyike sem tartozék) az alabbiak szerint:

41.3 A kondenzviz-elvezetés biztositasahoz

INFORMACIO

Szikség esetén hasznalhat csepptélcat (nem tartozék),
hogy megel6zze a kondenzviz csepegését.

@ TAJEKOZTATAS

Ha az egység NEM szerelhet§ be teljesen vizszintes
helyzetbe, mindig gy6z6djon meg arrdl, hogy a lejtés az
egység hatoldala felé tartson. Erre a megfeleld
vizelvezetés miatt van szikség.

TAJEKOZTATAS

Ha a kiltéri egység kondenzviz-kivezet6 Iyukat a
tartokarok vagy az aljzat takarja, akkor emelije meg az
egységet, hogy legalabb 150 mm magasan legyenek a
kultéri egyseég labai.

(mm)
a Vigyazzon, hogy ne fedje le az egység alaplemezén a
kondenzviz-kivezetd lyukakat. IS

£
el 111
0
N

Szerelési kézikbnyv DAIKIN RZAG71~140N7V1+Y1

6 Sky Air Alpha-series
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Felszerelés

Kondenzviz-kivezet6 lyukak (méret mm-ben)

5
134 758 206
B |
\—t ™ O
< = —~
A e g
3 Q@ o [1 R
° g
Q‘\Qm © © © © L
43 | L
48 c
107 D=-©
288 E
451
613
776
A Fuvdoldal
B Felfliggesztési pontok kozotti tavolsag
C Alsé keret
D Kondenzviz-kivezet6 lyukak
E Kilék&lap ho esetére
Ho

Azokon a helyeken, ahol havazasra lehet szamitani, a hécseréld és
az egység kulsé haza kozott felhalmozddhat és odafagyhat a ho. Ez
ronthatja az Gzemi teljesitményt. Ennek megel6zése érdekében:

1 Tavolitsa el a keretszerkezetet (lasd az alabbi abran).

2 Tavolitsa el a kilok&lapot (a), ehhez laposfeji csavarhuzoval és
kalapaccsal Utdgesse meg a rogzitési pontokat.

o ©

Q © © (@] ©

a

3 Tavolitsa el a sorjat, a széleket és a szélek koruli terlletet javitd
festékkel kezelje le.

@ TAJEKOZTATAS
» 4

A kilokélapok eltavolitasara vonatkozé eléirasok:

= A berendezés haza és az alatta futdé csdvezeték ne
sériljon meg.
= A lapok kiltése utan a rozsdasodas megelézése

érdekében ajanlatos a széleket és a szélek kordli
teriletet lesorjazni, majd javité festékkel lekezelni.

= Ha elektromos kébeleket vezet at a nyilason, a vezeték
sérilésének megelézésére azokat véddszalaggal be
kell polyalni.

INFORMACIO

Kulén megvasarolhaté alaplemezfités (EKBPH140N7)
felszereléese ajanlott, ha az egységet hideg égodvben
telepitik.

41.4 A kiiltéri egység ledblésének
megakadalyozasa

Amennyiben az egység olyan helyen van feldllitva, ahol az erés szél

megdodntheti az egységet, tegye a kdvetkez6t:

1 Készitsen el6 2 kabelt a kdvetkezd illusztracion jeldlt moédon
(nem tartozék).

Helyezze a 2 kabelt a kiltéri egység fole.

Helyezzen egy gumilapot a kabelek és a kiiltéri egység kozé,
hogy a kabelek ne karcoljak meg a festést (nem tartozék).

4 Csatlakoztassa és szoritsa meg a kabelek végeit.

4.2 A hiitékozegcsovek
csatlakoztatasa

VESZELY: EGESI SERULES VESZELYE

421 A hiitokozegcsovek csatlakoztatasa a
kiiltéri egységhez
= Csbhossz. A helyszini csdvek hosszat a lehet6 legrévidebbre
tervezze.

= Csovek védelme. A helyszini csOveket védje a fizikai
sérllésektdl.

1 Tegye a kovetkez6t:

= Tavolitsa el a szervizfedelet (a) és a csavart (b).
= Tavolitsa el a cs6bevezet6 lapot (c) és a csavarokat (d).

2 Valassza ki a cs6kivezetés iranyat (a, b, c vagy d).

RZAG71~140N7V1+Y1
Sky Air Alpha-series
4P573382-1 — 2019.04
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Felszerelés

a Ellls6
b Oldalrol
c Hatulrol
d Alulrdl
INFORMACIO

Q>§'

N
\'A
b b b a b

= Tavolitsa el a kilokélapot (a) az alaplemezrél vagy a
burkolélemezrél, ehhez laposfejii csavarhuzéval és
kalapaccsal utdgesse meg a rogzitési pontokat.

—~3 s
|

= Alternativ lehetéségként kivaghatja az ablakokat (b)
fémflrésszel.

o

oo

5 Ha a kultéri egységet a beltéri egység folé szerelték, fedje le az
elzaroszelepeket (f, lasd fent) témit6éanyaggal, hogy az
elzarészelepekrdél a kondenzviz ne kerllhessen be a beltéri
egységbe.

@ TAJEKOZTATAS

A szabadon hagyott cséveken para csapddhat le.

@ TAJEKOZTATAS

A kilokélapok eltavolitasara vonatkozé el6irasok:

= A berendezés haza és az alatta futdé csévezeték ne
sériljon meg.

= A lapok kiltése utan a rozsdasodas megel6zése
érdekében ajanlatos a széleket és a szélek korili
teriletet lesorjazni, majd javitd festékkel lekezelni.

= Ha elektromos kabeleket vezet at a nyilason, a vezeték
sérilésének megel6zésére azokat véddszalaggal be
kell pélyalni.

6 Tegye vissza a szervizfedelet és a cs6bevezet6 lapot.

7 Tomitsen minden rést (példa: a), hogy a ho és kisebb allatok ne
juthassanak a rendszerbe.

3 Tegye a kdvetkez6t:

= Csatlakoztassa a folyadékcsdvet (a) a folyadékelzard
szelephez.
= Csatlakoztassa a gazcsovet (b) a gazelzard szelephez.

4 Tegye a kdvetkezét:

= Szigetelje le a folyadék- (a) és a gazcsoveket (b).

= Podlyalja be hészigetel6 anyaggal a kdnydkoket, majd fedje
le vinilszalaggal (c).

= Ellenbrizze azt is, hogy a kilsé csdvek nem érnek-e
véletlenul a kompresszor részeihez.

= TOmitse a szigetelés végeit (tomitéanyag, stb.) (d).

= Tekerje be a kllsé csovet vinilszalaggal (e), hogy megvédije
az éles peremektél.

@ TAJEKOZTATAS

Ne fedje le a légtelenitd szelepeket. Ez befolyasolhatja a
levegé keringését az egység belsejében.

A FIGYELEM

Akadalyozza meg, hogy az egységbe kisebb termeti
allatok fészkeljék be magukat. Az elektromos alkatrészekre
masz6 kis élélények mikodészavarokat, flstolést vagy
tlizet is okozhatnak.

@ TAJEKOZTATAS

A csOszerelés és a vakuumszaritas elvégzése utan ne
feledje kinyitni az elzarészelepeket. Ha a rendszert elzart
szelepekkel mulkodtetik, akkor ~meghibasodhat a
kompresszor.

Szerelési kézikdnyv
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Felszerelés

4.3 A hiitékozegcsovek ellenérzése

4.3.1 Hiiték6zegcsovek ellendrzése:
Osszeadllitas

. NEARA

e h— ||

Paros rendszernél
Iker rendszernél
Nyomasmérd
Nitrogén
Hltékozeg

Mérleg
Véakuumszivattyu
Elzarészelep

F& vezeték
Ht6kozeg-leagazdkészlet
Leagazo csévek

Q@ s00o0To D>

4.3.2 A szivargas ellenérzése

@ TAJEKOZTATAS

NE lépje at az egység maximalis mikodési nyomasat
(Iasd: “PS High” az egység adattablajan).

@ TAJEKOZTATAS

Feltétlenll szerezzen be kereskedelmi forgalombdl egy
erre a célra ajanlott buborékproba-oldatot. Ne hasznaljon
szappanos vizet, mert az megrepesztheti a hollandi
anyakat (a szappanos viz tartalmazhat sét, ami megkéti a
nedvességet, ami azutan rafagyhat a hideg csére) és/vagy
korrodalhatja a hollandi anyas kétéseket (a szappanos viz
tartalmazhat ammoniat, amely ndveli a korroziét a
sargaréz hollandi anya és a vorosréz perem kozott).

1 Toltse fel a rendszert nitrogéngazzal legalabb 200 kPa (2 bar)
tulnyomasig. Ajanlott 3000 kPa (30 bar) nyomas ala helyezni az
apro szivargasok kimutatasa érdekében.

2 Keressen szivargasokat ugy, hogy minden csatlakozason
buboréktesztes oldatot hasznal.

3 Fuvassa ki az 6sszes nitrogéngazt.

4.3.3 Vakuumszivattyus szaritas végrehajtasa

@ TAJEKOZTATAS
» 4

= A vakuumszivattylt csatlakoztassa a gazelzarészelep
szervizcsatlakozojanak mindkét végére és - a
hatékonysag novelése érdekében — a folyadékelzard
szelep szervizcsatlakozéjara.

= TOmitettségvizsgalat vagy vakuumszaritas el6tt
ellendrizze, hogy a gaz- és folyadékelzard szelepek jol
el vannak-e zarva.

1 Vakuumszivattylzza a rendszert, amig a gyUjtécsén a nyomas
—-0,1 MPa-t (-1 bar) nem jeldl.

2 Hagyja igy 4-5 percig, majd ellenérizze a nyomast:

Ha a nyomas... Akkor...

Nem valtozik Nincs nedvesség a
rendszerben. Az eljaras kész.
Novekszik Nedvesség van a

rendszerben. Lépjen a
kovetkez6 Iépésre.

3 A rendszert legalabb 2 ¢6raig szivattylzza, hogy a gyiijt6csé
nyomasa —0,1 MPa (-1 bar) legyen.

4 A szivattyd KIKAPCSOLASA utan ellenérizze a nyomast
legalabb 1 6ran keresztul.

5 Ha NEM éri el a célvakuumot, vagy NEM TUDJA fenntartani a
vakuumot 1 éran keresztul, tegye a kdvetkezéket:

= Ellendrizze Ujra, hogy van-e szivargas.
= Hajtsa végre ismét a vakuumszivattyus szaritast.

@ TAJEKOZTATAS

A csbszerelés és a vakuumszaritas elvégzése utan ne
feledje kinyitni az elzarészelepeket. Ha a rendszert elzart
szelepekkel ~mukodtetik, akkor meghibasodhat a
kompresszor.

4.4 Hitékozeg feltoltése

441 Hiitokozeg feltoltése

A kultéri egység gyarilag fel lett toltve hiitékozeggel, de egyes
esetekben az alabbiak elvégzésére lehet szlikség:

Mit Mikor
Hltékozeg-utantoltés

Ha a folyadékcsovek teljes
hossza meghaladja a megadott
értéket (lasd alabb).

Teljes hitékozeg-feltdltés Példa:

= Arendszer athelyezésekor.

= Szivargas utan.

Hitékozeg-utantoltés

A hitékozeg utantoltése el6tt ellenérizze a kiltéri egység kiilso
hitékozegcsovét (tomitettségvizsgalat, vakuumszaritas).

INFORMACIO

Az egységektdl és/vagy a helyi beszerelési korilményektdl
fuggben szikség lehet az elektromos huzalok bekotésére
a hitékdzeg betdltése elbtt.

Tipikus munkamenet — A h{t6kézeg-utantdltés jellemzéen a
kovetkez6 szakaszokbdl all:

1 Annak meghatarozasa, hogy mennyi utantoltés sziikséges.

2 Szikség esetén a hiitékdzeg utantoltése.

3 Az uveghazhatast okozé gazokra vonatkozo cimke kitoltése,
majd régzitése a kiltéri egység belsé oldalan.

Teljes hiitokozeg-feltoltés

A hltékozeg teljes feltdltése elbtt végezze el a kdvetkezbket:

1 Nyerjen vissza minden hiit6kdzeget a rendszerbdl.

2 AKkultéri egység kiilsé hiitékozegcsovét (tomitettségvizsgalat,
vakuumszaritas) ellendrizte.

3 A kultéri egység belsé hiitkdzegcsovén elvégeztek a
vakuumszaritast.

@ TAJEKOZTATAS

A teljes Ujratdltés el6tt hajtson végre vakuumszivattyus
szaritast a kiltéri egység belsé hltékozegcsovein is.

RZAG71~140N7V1+Y1
Sky Air Alpha-series
4P573382-1 — 2019.04
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Felszerelés

@ TAJEKOZTATAS

A vakuumszivattylzas elvégzéséhez vagy a kiltéri egység
belsé hit6kdézegcsoveienek teljes teljes ujratdltéséhez
aktivalni kell a vakuum maédot (lasd 12. oldal "A vakuum
Uzemmadd helyszini beallitasanak aktivalasa/
deaktivalasa"), mely kinyita a h(tékdzegkdr megfeleld
szelepeit, igy a hitékdzeg Ujratdltése  vagy
vakuumszivattyuzas megfelel6en elvégezhetd.

= Vakuumszivattyluzas vagy Ujratoltés el6tt aktivalja a
"vakuum maéd" helyszini beallitast.

Vakuumszivattyuzas vagy Ujratoltés utan deaktivalja a
"vakuum maéd" helyszini beallitast.

A FIGYELEM

A hiitékozegkor egyes szakaszait specialis funkcidju
alkatrészek (pl. szelepek) elszigetelhetik a tobbi
szakasztol. Emiatt a hltékozegkor tovabbi
szervizcsatlakozokkal van ellatva a kor
vakuumszivattylzasa, nyomascsokkentése vagy nyomas
ala helyezése céljabal.

Ha a berendezést forrasztani kell, ligyeljen ra, hogy ne
maradjon nyomas a berendezésben. A belsé nyomas
kiengedéséhez az alabbi abrakon lathaté OSSZES
szervizcsatlakozot ki kell nyitni. Ezek elhelyezkedése a
modelltipustdl fligg.

A szervizcsatlakozok elhelyezkedése:

®

—

ol @ |
T

a Bels6 szervizcsatlakoz6
b Elzarészelep szervizcsatlakozéval (folyadék)
¢ Elzarészelep szervizcsatlakozéval (gaz)

Tipikus munkamenet — A teljes hitékozeg-feltdltés jellemzden a
kdévetkezé szakaszokbal All:

1 Annak meghatarozasa, hogy mennyi hiitékézeg betdltése
szukséges.

Htékozeg feltdltése.

3 Az Uveghazhatast okozé gazokra vonatkozé cimke kitéltése,
majd rogzitése a kiltéri egység belsé oldalan.

4.4.2 A hiitékozegrol

Ez a készulék fluortartalmu, Uveghazhatast okoz6 gazokat tartalmaz.
A gazokat NE engedje a légkorbe.

Hit6kozeg tipusa: R32
Globalis felmelegedési potencial (GWP): 675

FIGYELMEZTETES: TUZVESZELYES ANYAG

Az egység belejében keringé hiitékozeg kis meértékben
tlzveszélyes.

FIGYELEM

A berendezést olyan helyiségben kell tarolni, ahol nem
mikodik allando gyujtoforras (példaul: nyilt lang, mikodo
gazkészilék vagy elektromos fiitberendezés).

FIGYELEM

= TILOS éatlyukasztani vagy égésnek kitenni a
hiitokozeget keringetd alkatrészeket.

= A jégmentesit6 folyamat felgyorsitasahoz vagy a
tisztitashoz kizarolag a gyarté altal javasolt eszk6zoket
hasznalja, mas anyagot vagy eljarast TILOS hasznalni.

= Felhivjuk figyelmét, hogy a hiiték6zeg szagtalan.

A FIGYELEM

Az egységben hasznalt hitékézeg kis mértékben
tlizveszélyes, de altalaban NEM szokott szivargas fellépni.
Ha hitékozeg-szivargas miatt a szoba levegdjébe
hitékézeg kerll, és az nyilt langgal vagy fiitészallal
érintkezik, az tuzet okozhat és artalmas gazok
keletkezhetnek.

Kapcsoljon ki minden tlizveszélyes flitékészuléket,
szelléztesse ki a helyiséget, és lépjen kapcsolatba a
klimaberendezést forgalmazo markaképviselettel.

Az egységet addig NEM szabad ilyenkor hasznalni, amig
azt a szakaszt, ahol a h(t6kdzeg szivarog, egy
szakképzett szerel6 meg nem javitotta.

443 A hiitékozeg feltoltésével kapcsolatos

biztonsagi elbirasok

INFORMACIO

Olvassa el az el6irasokat és a kdvetelményeket az alabbi
fejezeteben is:

« Altalanos biztonsagi eléirasok

= Elékészuletek

44.4 Fogalommeghatarozasok: L1~L7, H1, H2

Paros® Iker®
s
T
L
Harmas®
B
=)
N
- I
T
IR

(a) Az abran a leghosszabb vezeték a tényleges leghosszabb
vezetéket, a legfellil abrazolt egység a valésagban
legmagasabban elhelyezett egységet jeldli.

L1 F& vezeték

L2~L7 Leagazo csévek

Szerelési kézikdnyv
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Felszerelés

H1 Szintkilénbség a legmagasabb beltéri egység és a kultéri
egység kozott

H2 Szintkilénbség a legmagasabb és a legalacsonyabb beltéri
egység kozott

O Hatékozeg-leagazokészlet

445 Hitokozeg-utantoltés

A tovabbi hiiték6zeg mennyiségének
meghatarozasa

A hiitékozeg utantoltési sziikségletének meghatarozasa

Ha AKkkor...

(L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7)<
utantdltés nélkuli hosszusag

Nem sziikséges tovabbi
hltékbézeg hozzaadasa.

Utantoltés nélkili hosszusag=
= 10 m (alulméretezett)
= 40 m (normal)

= 15 m (felilméretezett)

(L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7)>
utantéltés nélkili hosszusag

Tovabbi hiitékdzeget kell
hozzaadni.

A kivalasztott mennyiséget
karikazza be az alabbi
tablazatban, hogy a késdébbi
szerelési munkaknal ellendrizni
lehessen a mennyiséget.

INFORMACIO

A cs6hossz a folyadékcsd legnagyobb egyiranyd hossza.

Ha Akkor...
R1=0,0 kg.
Az alabbi tablazat alapjan

hatarozza meg az R2-t
(hossz=G1+G2-40 m)®,

(a) Fellilméretezés esetén: Cserélje a 40 m-t 15 m-re.

G1<40 m@
(és G1+G2>40 m)@

Normal folyadékcséméret esetén:

Hossz
0~10 m | 10~15 m | 15~20 m | 20~30 m | 30~40 m | 40~45 m
R1:| 0,35kg | 0,7 kg® | 0,7 kg® |1,05kg® | 1,4 kg® | 1,55 kg®
0,55 kg®

R2:| 0,2 kg 0,4 kg 0,4 kg 0,6kg | 0,8kg® | 1kg®

(a) Csak RZAG100~140 esetén.

(b) Csak RZAG71 esetén.
Fellilméretezett folyadékcséméret esetén:

Hossz
0~5 | 5~10 | 10~15 | 15~20 | 20~30 | 30~40 | 40~45
m m m m m m m

R1:/0,35kg| 0,7 kg |1,05 kg®| 1,4 kg® — — —
R2: 0,35 kg 0,7 kg® 1,05 kg®|1,4 kg®| —

(a) Csak RZAG100~140 esetén.
3 Hatarozza meg az utantdltdtt hitékézeg-mennyiséget:

R=R1+R2.
Példak
Elrendezés Hiit6kozeg-utantoltési mennyiség (R)

Utantoltend6 hiitokozeg mennyisége (R kg-ban) (paros
rendszernél)

Normal cséméret

L1:/40~50 m | 50~55 m | 55~60 m | 60~70 m | 70~80 m | 80~85 m

R: 0,35kg | 0,7kg® | 0,7 kg® |1,05 kg®| 1,4 kg® | 1,55 kg®
0,55 kg®

(a) Csak RZAG100~140 esetén.
(b) Csak RZAG71 esetén.

Fellilméretezett cséméret

Amennyiben: Iker rendszer, normal méret(
folyadékcso

1 |G1 |Osszesen @9,5 => G1=45m
G2 |Osszesen @6,4 => G2=7+5=12m
2 |Amennyiben: G1>40 m

R1 |Hosszisag=G1-40 m=5m
=> R1=0,35 kg

R2 |HosszUsag=G2=12 m
=>R2=0,4 kg

3 |R |R=R1+R2=0,35+0,4=0,75 kg

EO] e tOY

L1:| 15~20 m 20~25m 25~30 m 30~35m

R: 035kg 0,7 kg 1,05 kg® 1,4 kg®

(@) Csak RZAG100~140 esetén.

Utantoltendé hiitékozeg mennyisége (R kg-ban) (iker, harmas
vagy dupla iker rendszernél)

1 G1 és G2 meghatarozasa.

G1 (m) <x> folyadékcsovek teljes hossza
x=@9,5 mm (normal)

x=@12,7 mm (felllméretezett)

Amennyiben: Harmas rendszer, normal
meéret( folyadékcs6

1 |G1 |Osszesen @9,5 => G1=15m

G2 |Osszesen 36,4 =>
G2=20+17+17=54 m

L1=15m (@9.5mm) | 2 |Amennyiben: G140 m (és

G1+G2>40 m)

R1 |R1=0,0 kg

R2 |Hosszusag=G1+G2-40 m=15+54-4
0=29 m

=>R2=0,6 kg

3 |R |R=R1+R2=0,0+0,6=0,6 kg

G2 (m) 36,4 mm folyadékcsovek teljes hossza

2 R1és R2 meghatarozasa.

Ha Akkor...

G1>40 m® Az alabbi tablazat alapjan
hatarozza meg az R1-et
(hossz=G1-40 m)® és R2-t

(hossz=G2).

Hiitékozeg feltoltése: Osszeallitas

Lasd: 9. oldal "4.3.1 Hiitékdzegesdvek ellendrzése: Osszeallitas".
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Felszerelés

A hiitékozeg-utantoltése

FIGYELEM

= Csak R32 hitékozeget hasznaljon. Egyéb anyagok
robbanast és balesetet okozhatnak.

= Az R32 fluorozott, liveghazhatasu gazokat tartalmaz.
Klimavaltozasi potencial (GWP): 675. A gazokat NE
engedje a légkorbe.

= A hitékozeg feltdltése kozben MINDIG viseljen
védbkesztylit és védészemiveget.

El6feltétel: A hitékdzeg betdltése elétt ellenérizze, hogy a
hitékozegcsé  csatlakozik, és elvégezte az  ellendrizést
(tdmitettségviszgalat és vakuumszaritas).

1 Csatlakoztassa a hiitékozegtomlét a gazelzarészelep mindkét
szervizcsatlakozojara és a folyadékelzarészelep
szervizcsatlakozojara.

Toltse be a tovabbi hiitékdzeg-mennyiséget.

3 Nyissa ki az elzardszelepeket.

44.6 Teljes hiitékozeg-feltoltés

A teljes Ujratoltéshez sziikséges mennyiség
meghatarozasa

A teljes utantoltend6 hiitékézeg mennyisége (kg) (normal
méretii folyadékcsé esetén)

Modell Hosszusag (m)®
3~40 [40~50|50~55|55~60 60~70|70~80 80~85
RZAGT71 3,2 | 355|375 | — — — —
RZAG100 3,2 | 3,55 3,9 425 | 46 | 475
RZAG125-140 3,7 | 4,05 4,4 4,75 | 51 5,25
(a) Hossz=L1 (paros); L1+L2 (iker, harmas); L1+L2+L4 (kettds

iker)

A teljes utantoltend6 hiitékézeg mennyisége (kg)
(felilméretezett folyadékcso esetén)

Modell Hosszusag (m)@
3~15 15~20 | 20~25 | 25~30 | 30~35
RZAG71 3,2 3,55 3,9 — —
RZAG100 3,2 3,55 3,9 4,25 4,6
RZAG125+140 3,7 4,05 4.4 4,75 51

(a) Hossz=L1 (paros); L1+L2 (iker, harmas); L1+L2+L4 (kettds
iker)

A teljes utantoltendé hiit6kézeg mennyisége (kg)
(alulméretezett folyadékcso esetén)

Modell Hosszusag (m)®
3~10
RZAG71+100 3,2
RZAG125+140 3,7
(a) Hossz=L1 (paros); L1+L2 (iker, harmas); L1+L2+L4 (kettds

iker)

A vakuum Gizemméd helyszini beallitasanak
aktivalasa/deaktivalasa

Leiras

A vakuumszivattyuzas elvégzéséhez vagy a kultéri egység belsd
hit6kdzegcsoveienek teljes teljes ujratdltéséhez aktivalni kell a
vakuum modot, mely kinyitja a httékozegkor megfelel6 szelepeit, igy
a hitékdzeg Ujratdltése vagy vakuumszivattylzas megfelel6en
elvégezhetd.

Vakuum lizemmaéd aktivalasa:

A vakuum madd aktivalasahoz nyomja meg a BS* gombokat a PCB
panelen (A1P) és olvassa le a visszajelzést a 7-szegmenses
kijelzén.

Az aram alatt 1év6 alkatrészek megérintésének elkerilése
érdekében a kapcsolokat és a nyomdégombokat egy szigetelt
targgyal (példaul kikapcsolt mianyag golyostollal) allitsa at.

1 Ha az egység bekapcsolas utan nem indul el, tartsa lenyomva a

BS1 nyomégombot 5 masodpercig.

Eredmény: Ezzel belép a beallitds mdédba, a 7-szegmenses
kijelzd pedig "2 0 0" jelzést mutat.

Tartsa lenyomva a BS2 gombot, amig el nem éri a 2-17. oldalt.
Ha a 2-17 oldalt elérte, nyomja le még egyszer a BS3 gombot.

Médositsa a bedllitast "2"
megnyomasaval.

-re a BS2 gomb ismételt

Nyomja meg egyszer a BS3 gombot.

Amint a kijelz6 villogdsa abbamarad, nyomja meg a BS3
gombot Ujra a vakuum tzemmad aktivalasahoz.

Vakuum Gizemmoéd deaktivalasa:

Az egység Ujrafeltdltése vagy vakuumszivattylzasa utan deaktivalja
a vakuum tzemmaodot:

7 Tartsa lenyomva a BS2 gombot, amig el nem éri a 2-17. oldalt.
8 Ha a2-17 oldalt elérte, nyomja le még egyszer a BS3 gombot.

9 Mobdositsa a beadllitdést "1" -re a BS2 gomb ismételt
megnyomasaval.

10 Nyomja meg egyszer a BS3 gombot.

11 Amint a kijelz6 villogasa abbamarad, nyomja meg a BS3
gombot Ujra a vakuum tzemmdd deaktivalasahoz.

12 A beallitasi Uzemmdd elhagyasahoz nyomja meg a BS1
gombot.

Ugyelien ra, hogy a munka elvégzése utan az elektromos doboz
fedelét és az elblapot vissza kell szerelni.

@ TAJEKOZTATAS

Ugyeljen arra, hogy munka kézben minden kiilsé panel be
legyen csukva, kivéve az elektromos doboz szervizfedelét.

Feszlltség ala helyezés el6tt zarja vissza jol az elektromos
doboz fedelét.

Hiitékozeg feltoltése: Osszeallitas

Lasd: 9. oldal "4.3.1 Hitékdzegesdvek ellendrzése: Osszeallitas".

Teljes hiitokozeg-feltoltés

FIGYELEM

= Csak R32 hitékozeget hasznaljon. Egyéb anyagok
robbanast és balesetet okozhatnak.

= Az R32 fluorozott, Uveghazhatasu gazokat tartalmaz.
Klimavaltozasi potencidl (GWP): 675. A gazokat NE
engedje a légkorbe.

= A hltékozeg feltdltése koézben MINDIG viseljen
védokeszty(it és védészemuiveget.

Elofeltétel: A hitékozeg utantoltése el6tt ellendrizze, hogy a
rendszert leszivattylzta, a kultéri egység kilsé hitékdzegcsovet
ellenérizte (tomitettségvizsgalat, vakuumszaritas) és a kultéri
egység bels6 hltékdzegcsoveén elvégezte a vakumszivattylzast.

Szerelési kézikdnyv
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Felszerelés

1 Ha még nem végezte el (az egység vakuumszivattylzasat), 2 Rodgzitse a cimkét a kiltéri egység belsejére. A huzalozasi
akkor aktivalja a vakuum Gzemmddot (lasd 12. oldal "A vakuum cimkének kijeldlt helyet biztositottunk.
Uzemmdad helyszini beallitasanak aktivalasa/deaktivalasa")

2 Csatlakoztassa a hiitékozegtomlét a gazelzaroszelep 4.5 Az elektromos huzalozas
szervizcsatlakozojahoz.

Nyissa ki a folyadékelzaro-szelepet.

csatlakoztatasa

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

Toltse be a teljes hit6kdzeg-mennyiséget.
Deaktivalja a vakuum Gzemmodot (lasd 12. oldal "A vakuum
Uzemmdd helyszini bedllitasanak aktivalasa/deaktivalasa"). A

6 Nyissa ki a gazelzaroszelepet.

FIGYELEM

MINDIG t6bb eres kabelt hasznaljon a tapellatas
kabeleihez.

4.4.7 A fluorozott iiveghazhatasu gazokra A
figyelmeztetd cimke rogzitése

1 Toltse ki a cimkét az alabbiak szerint:

M Contains i gl gases a
[RXXX] @] [kg ——b

GWP: XXX

f

VIGYAZAT

Ha a berendezést olyan kérnyezetben hasznaljak, ahol a
kivant hémérséklet-tartomany tallépése riasztast valt ki, ott
ajanlott a riaszt6 rendszert ugy beallitani, hogy a
hémérsékleti hatarérték tullépése utan még 10 percet
varjon a jeladassal. A berendezés hibatlan mikddés soran
is tobb percre is ledllhat az egység leolvasztdsa soran,
vagy ha a termosztat leallitotta.

—ﬁ oo -
e —_—
0+0= kg ———d
s =10 | =5 :ltcozeq-— e 4.5

Informaciok az elektromos megfelelésrél

a Ha a fluortartalmu, Gveghazhatast okoz6 gazokra RZAG71~140N7V1B
vonatkozo tobbnyelvii cimkét is mellékeltek az egységhez, A berendezés megfelel az EN/IEC 61000-3-12 el6irasainak (europai/
(Iasd a tartozékoknal), tépje le a megfeleld nyelvi cimket, nemzetkdzi miiszaki szabvany, amely meghatarozza a haztartasi
és ragassza az a fole. kisfesziiltségii rendszerekre kapcsolt, fazisonként >16 A és <75 A

b  Gyari hiitékdzeg-toltetének mennyisége: lasd a
berendezés adattablajat

Qo0

Teljes hiitékdzeg-mennyiség
e A teljes hiitékdzeg-feltdltés liveghazhatasiugaz- 4.5.2
kibocsatasa megfeleld értéki tonna CO,-ban kifejezve.

bemeneti aramu berendezések harmonikus aramkibocsatasanak
Hiitékdzeg-utantdltési mennyiség hatarértékeit).

Iranyelvek az elektromos huzalozas

f GWP = globalis felmelegedési potencial (Global Warming csatlakoztatasahoz
Potential)
S . Meghuzényomatékok
@ TAJEKOZTATAS Elem Meghuzonyomaték (Nm)

A fI.uortartr?\Imu, uveghazhatast o!(ozo g.az“okra"v?n.z.atkozo M4 (X1M) 12~18
jogi szabalyok szerint az egységbe toltott hitékozeget - -
tdmeg és CO, kibocsatas egyenérték alapjan is fel kell M4 (foldelés) 1.2~1,4
tlintetni. M5 (X1M) 2,0~3,0
Képlet a CO,egyenértékii kibocsatas tonnaban M5 (féldelés) 2,4~2,9
kifejezett szamitasahoz: H(t6kozeg GWP érteke x a — .
betdltstt hitékozeg telies mennyiségével [kg-ban]/1000 @ TAJEKOZTATAS

A hitékdzeg-utantoltési cimkén szerepl6 GWP értéket
hasznalja. A GWPP értéke a fluortartalmu, lveghazhatast

Ha a sorkapcson csak korlatozott hely all rendelkezésre,
hasznaljon karika alaku csatlakozokat.

okozd gazokra vonatkozd, hatalyos szabalyozas alapjan
van megadva. Elképzelhet, hogy a kézikdnyvben
szerepl6 GWP mar elavult.

4.5.3 A szabvanyos elektromos alkatrészek paraméterei

Alkatrész V1 Y1
7 100 125~140 7 100 125 140
Tapkabel MCA® 18,8 A 23,3A 28,8 A 12,3 A 15,4 A 15,7A 154 A
Feszlltségtartomany 220~240V 380~415V
Fazis 1~ 3N~
Frekvencia 50 Hz
Vezetékméretek A méretezésnek meg kell felelnie a helyi el6irasoknak
Osszekotékabelek Minimalis kabelkeresztmetszet 2,5 mm?, 230 V feszliltséghez
Ajanlott kllsé biztositék 20 A 32A 16 A
Foéldzarlat-megszakitod A méretezésnek meg kell felelnie a helyi eléirasoknak
(@) MCA=Minimalis aramkori aramerésség. A feltiintetett értékek maximumeértékek (a pontos értékeket lasd a beltéri egység-kombinaciok elektromos
adatainal).
RZAG71~140N7V1+Y1 DAIKIN Szerelési kézikbnyv
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Felszerelés

454 Az elektromos huzalozas csatlakoztatasa
a kiultéri egységen

@ TAJEKOZTATAS
Cc

= Kovesse a bekotési rajzot (az egység tartozéka, a
szervizfedél belsején talalhato).

o

= o

= Ugyeljen ra, hogy az elektromos vezetékek NE a
akadalyozzak a szervizfedél megfeleld b
visszahelyezését.

1 Vegye le a szervizfedelet.

2 A kovetkezbk szerint csatlakoztassa az 6sszekodt6kabeleket és
a tapfeszlltséget:

( | N N —

%] Y1
1~ 50 Hz 3N~ 50 Hz ” —
220-240 V 380-415 a Osszekotékabel
b Tapkabel
c Fold
d Kabelszoritd

3 Rogzitse a kabeleket (tap- és Osszekotdkabel) kabelszoritéval
az elzaroszelep rogzitélemezéhez, és vezesse el a huzalokat a
fenti abra szerint.

4 Valassza ki és tavolitsa el a kilokélapot, ehhez laposfeji
csavarhuzoval és kalapaccsal Utdgesse meg a rogzitési
pontokat.

5 Vezesse at a huzalokat a kereten és csatlakoztassa ket a
kerethez a kilék6lapokon at.

Atvezetés a 3 lehet6ség kozil valassza ki a megfelel6t:
kereten

a Tapkabel

I IL NI, IV Paros, iker, harmas, dupla iker

M, S F5, segéd Megjegyzés: Az 6sszekotdkabelt a

a  Osszekotdkabelek hitékézegesovekkel egyitt vezesse el.
b  Tapkabel Lasd 15. oldal "4.6.1 A kiltéri egység
¢ Foldzarlat-megszakito felszerelésének befejezése".
d Biztositék
e Kezeltfelilet Csatlakoztatas a  |Amikor kabeleket vezet az egységbdl, a
S kerethez vezetékek (PG-beillesztések) véddhiivelye
INFORMACIO a kilokslapba helyezhetd.
Egyes beltéri egységeknek kulonall6 tapellatas sziikséges Ha nem hasznal kabeltokot, a vezetékeket
a maximalis teljesitmény garantalasahoz. Lasd a beltéri helyezze PVC védécsébe, hogy a
egység szerelési kézikbnyvét. kilokélap széle ne vagja el Gket.
;,
¢ |
e
: A A kiiltéri egységen beliil
B A kiltéri egységen kivdl
d a Vezeték
b Véddékarima
c Anya
d Keret
e Toml6
Szerelési kézikényv DAIKIN RZAG71~140N7V1+Y1
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Belizemelés

@ TAJEKOZTATAS

A kilokélapok eltavolitasara vonatkozoé eléirasok:

= A berendezés haza és az alatta futdé csévezeték ne
sériljon meg.

= A lapok kiutése utan a rozsdasodas megelézése
érdekében ajanlatos a széleket és a szélek kordli
terlletet lesorjazni, majd javit6 festékkel lekezelni.

= Ha elektromos kabeleket vezet at a nyilason, a vezeték
sériilésének megelézésére azokat véddszalaggal be
kell polyaini.

6 Helyezze vissza a szervizfedelet.

7 Kosson be foldzarlat-megszakitot és biztositékot az aramellatas
vezetékébe.

5 Belizemelés

Keérjik, adja at a kdrnyezetbarat tervezés adatait az (EU)2016/2281
rendelet szerint az Ugyfeleknek. Ez az adat a szerelési kézikdnyvben
vagy a Daikin weboldalon talalhaté.

@ TAJEKOZTATAS

Az  egységet MINDIG  termisztorokkal  és/vagy
nyomasérzékelbkkel/-kapcsolokkal egyutt mikodtesse. Ha
NEM igy tesz, a kompresszor kiéghet.

5.1 Belizemelés el6tti ellendrzélista

Az egység Uzembe helyezése utan el6szor ellenérizze az alabb
felsoroltakat. Az ellenérzések elvégzése utan az egységet le kell
zarni. Lezaras utan kapcsolja be az egységet.

4.6 A kiiltéri egység felszerelésének (] Elglvasta a :«sz.e’relé':i re'ferencia-L'ltmutatéban ismertetett
. , teljes szerelési utmutatast.
befejezese A beltéri egységek megfelel6en fel |
] ység gfeleléen fel van szerelve.
4.6.1  Akiiltéri egység felszerelésének [] | Vezeték nélkili kezelsfelilet esetében: A beltéri egység
befejezése diszitépanelje az infravoros jeladdval fel van szerelve.
1 Szigetelie és rogzitse a  hitdkdzegcsdveket és  az ] A kiiltéri egyseg megfelelGen fel van szerelve.
Osszekotékabelt a kdvetkezk szerint:

] A kovetkezé  helyszini huzalozas a jelen
dokumentumban és a vonatkozé jogszabalyoknak
medfeleléen lett végrehajtva:

= A helyi tapellatasi panel és a kultéri egység kozott
= A kultéri egység és a beltéri egység kozotti (f6)
a Gazvezeték = A beltéri egységek kozott
b Ga ték szigetelé
c O::Z:Egtgkésbzzle?e eese NINCS hianyzé fazis vagy forditott fazis.
d Folyadékvezeték
‘: E‘)'yadek,vezetek szigetelése A rendszer megfeleléen foldelt, és a foldelési kivezetések
agaszibszalag Ll régzitve vannak
2 Szerelje fel a szervizfedelet. - . - : -
] A biztositékok vagy helyileg beszerelt biztonsagi
. .. ., észilékek a jelen dokumentumnak megfeleléen lette
készllékek a jelen dok t k feleléen lettek
4.6.2 A kompresszor szigetelési ellenallasanak beszerelve, és NINCSENEK kiiktatva.
ellendrzese ] A tapellatas fesziiltsége az egység azonositasi cimkéjén
@ TAJEKOZTATAS talalhato fesziltségnek megfeleld.
NINCSENEK | tlakozasok ariilt elekt
Ha Uzembe helyezés utan hitékdézeg gyllik 6ssze a ] alkatrészek a kzzpja(::cjgd:bg;s:: vagy sertllt elekfromos
kompresszorban, az csokkentheti a szigetelési ellenallast a - — ', -
polusoknal, de ha 1 MQ felett marad, akkor az egység nem ] A kompresszor szigetelési ellenallasa rendben.
hibasodik meg.
= A szigetelés bemérésére hasznaljon 500 voltos Il Nl‘i\liSENEE ﬁ(’er.ult allfatt:'eszek vagy deformalt csovek
megatesztert, a kltéri és beltéri egységben.
NINCS hiitékozeg-szivargas.
= Ne hasznaljon megatesztert kisfeszultségi O 9 9
aramkoroknél. - — - -
(] A megfeleld cséméret lett beszerelve, és a csovek
1 Mérje meg a szigetelési ellenallast a polusokon. megfeleléen szigetelve vannak.
Ha Akkor ] Az elzarészelepek (gaz és folyadék) a kultéri egységen
21 MQ Szigetelési ellenallas rendben. Az eljaras teljesen nyitva vannak.
kész.
<1 MQ Szigetelési ellenallas nincs rendben. 5.2 Prébalizem végrehajtasa
Lépjen a kovetkezd lépésre.

2 Helyezze aram ala a berendezést 6 orara.

Eredmény: A kompresszor felmelegszik, és a kompresszorban
lévé hiitékdzeg elparolog.

3 Mérje meg Ujra a szigetelési ellenallast.

Ez a feladat kizarélag BRC1E52 vagy BRC1E53 kezel6fellileten
elérhetd. Egyéb kezel6fellilet hasznalata esetén olvassa el a
kezel6felllet szerelési kézikonyvét.

@ TAJEKOZTATAS

A prébautzemet ne szakitsa meg.

RZAG71~140N7V1+Y1
Sky Air Alpha-series
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Beilizemelés

INFORMACIO

Hattérvilagitas. A  kezel6feklleten  veégzett BE-/
KIKAPCSOLASHOZ nem sziikséges bekapcsolni a
hattérvilagitast. Barmilyen mas muvelethez el6szor ezt kell
felkapcsolni. A hattérvilagitas +30 masodpercet vilagit a
gomb megnyomasakor.

1 Hajtsa végre a bevezet6 Iépéseket.

# Teendd

1 Nyissa ki a folyadék- és a gazelzardszelepet, ehhez
tavolitsa el a fedelet, majd imbuszkulccsal forgassa el
a szelepet 6ramutaté jarasaval ellentétes iranyban
Utkdzésig.

2 |Tegye vissza a szervizfedelet az aramités
megel6zése érdekében.

3 |A kompresszor védelme érdekében a rendszert az
lzemeltetés el6tt legalabb 6 draval tapfesziiltség ala
kell helyezni.

4 | A kezel6feliileten allitsa a rendszert hiités izemmoddra.

2 Futtassa a probalzemet

Teendd

Eredmény

3 |Valtoztassa meg a
poziciot.

(jt)
A@LO

Ha a beltéri egység
levegéterel6 szarnya
mozog, a mikodés
megfeleld.

Ha nem, akkor a mikdodés
nem megfeleld.

4 |Nyomja meg.

GD
AT ASD

Megijelenik a nyitbmenda.

Allitsa le a prébaiizemet.

# Teendd

Eredmény

4 masodpercig.

GD
AT />

1 Tartsa lenyomva legalabb

Megjelenik a
Szervizbedllitdsok mendi.

2 |Valassza ki a Prébalizem

Szervizbeallitasok 113

lehet&séget.

Helyszini beallitasok
7N Igeny

Min. fixpont-kiilonbség
(1 D Csoportcim

& Vissza Beallitas 3

Karbantartasi partner

# Teendd Eredmény
1 Lépjen a nyitomendre.
Hités | peait
7 28
2 |Tartsa lenyomva legalabb |Megjelenik a

4 masodpercig.

(jt)
AT 4D

Szervizbeallitasok menu.

3 |Nyomja meg.

(jt)
LD

Az egység visszatér
normal tzemmodba, és
megjelenik a nyitbmenda.

5.3 Hibakédok préobaiizem
elvégzésekor

3 |Valassza ki a Probalzem Szervizbedllitasok 113 . o ) .
lehet6séget. Amennyiben a kultéri egység NINCS megfeleléen beszerelve, akkor
i az alabbi hibakodok jelenhetnek meg a kezeléfellileten:
( ; ; ) Igén
“ji‘i‘;f;’"':‘”k“"°"“5é9 Hibakod Lehetséges ok
= £ e EIEE © Semmi nem jelenik = A vezeték nem csatlakozik, vagy rosszul
: A : : meg lett bekotve (az elektromos haldzat és a
4 |Nyomja meg. Probatizem jelenik meg a L PP P -
nyitémendiben. (az aktudlisan bellitott kulter'l egyseég kozott, a kuI’tejrl és a’ be'lterl
7 — hémérséklet nem Egysle"% Il(olzct)tlt(vagtyt/ a beltéri egység és a
A /D — jelenik meg) ezeldfelilet kozott).
Hutés = Kiégett a biztositék a kiltéri egység
'.%' - PCB-panelén.
e — E3, E4 vagy L8 = Az elzardszelepek zarva vannak.
— - = A levegbkimenet elzarddott.
5 |Tartsa lenyomva A probatizem elindul. - —— — —
10 masodpercig. U1 vagy E7 A haromfazisu tapfesziiltség egyik fazisa
hianyzik.
Megjegyzés: A miikddés le van tiltva.
(@A VAR Aramtalanitsa a berendezést, ellenérizze
] o o Ujra a huzalozast, és a harom elektromos
3 3 percen at ellenrizze a mikodeést. vezeték kozill kettSt cserélien meg.
4 Ellendrizze a leveg&aramlas iranyat (csak legyezészarnyakkal L4 A leveg6kimenet elzarddott.
rendelkezé beltéri egységek esetében). uo Az elzarészelepek zarva vannak.
# Teendd Eredmény u2 = Feszliiltségingadozas lépett fel.
1 [Nyomja meg. s s - A haromfazisu tapfesziltség egyik fazisa
([ D) 0. pozicio hianyzik. Megjegyzés: A miikodés le van
2 > =0 tiltva. Aramtalanitsa a berendezést,
E A Hanaa ellendrizze Ujra a huzalozast, és a harom
= TR i elektromos vezeték kozll kettdt cseréljen
2 |Valassza ki a 0. pozicio SR I meg.
lehetéséget. égmenn, Gy U4 vagy UF Az egysegisszekotd vezetékek bekotese
--0 hibas.
7D L e
Ieaas UA A Kkultéri és a beltéri egység nem
(1 D & Vissza Beallitas @ kOmpathIllS
Szerelési kézikbnyv DAIKIN RZAG71~140N7V1+Y1
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Hulladékkezelés

6 Hulladékkezelés

A berendezésben fluorozott szénhidrogén talalhato.
berendezésre mar nincs sziikség, forduljon a forgalmazohoz.

Ha a

@ TAJEKOZTATAS

NE probalja sajat kezlleg szétszedni a rendszert: a
készulék szétszerelését, a hltékdzeg, az olaj és egyéb
alkatrészek kezelését a vonatkozd jogszabalyoknak
megfeleléen KELL végeznie. A berendezések alkatrészeit
és anyagait KIZAROLAG specidlis berendezésekkel és
Uzemekben lehet szétszerelni és Ujrahasznositasra

alkalmassa tenni.

RZAG71~140N7V1+Y1
Sky Air Alpha-series
4P573382-1 — 2019.04
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Miiszaki adatok

7 Miiszaki adatok

A legfrissebb miiszaki adatok egy része elérheté a (nyilvanosan elérhetd) regionalis Daikin webhelyen. A legfrissebb miiszaki adatok teljes
listaja a (hitelesitést igényl6) Daikin Business Portal webhelyen érhet6 el.

71 Szerelési tér: Kultéri egység

Szivé oldal Az alabbi abran a szivéoldali szerelési tér 35°C DB és hiités Uzemmad alapjan tortént. A kdvetkez6 esetekben lesz
szukség nagyobb helyre:

= Ha a szivooldali h6mérséklet rendszeresen meghaladja ezt a h6mérsékletet.

= Ha a kultéri egységek héterhelése varhatéan rendszeresen meghaladja a maximalis izemi teljesitményt.

Favooldal Az egységek elhelyezésekor vegye szamitasba a hiitékézegcsdvek szerelési munkajat. Ha az elrendezés az
alabbiak egyikével sem egyezik, |épjen kapcsolatba markakereskeddvel.

Egyetlen egység () | Egy sor egység (@)

el
Tébb sor egység IEI!-I:I!-E'g )

EEEI
Egymasra helyezett egységek (max. 2 szint) (OO 1E]v)
Lasd: 1. abra az ellils¢ fedél belsé oldalan.

(1) Ajobb szervizelési lehetéségek biztositasa érdekében 2250 mm tavolsagot alkalmazzon
A,B,C,D Akadalyok (falak/terel6lemezek)
E Akadaly (tetd)
a,b,c,d,e Minimalis szerelési tér az egység és az A, B, C, D és E akadaly kozott
eg Maximalis tavolsag az egység és az E akadaly széle kozott, a B akadaly iranyaban
ep Maximalis tavolsag az egység és az E akadaly széle kozott, a D akadaly irdanyaban
Hy Az egység magassaga
Hg,Hp, B és D akadalyok magassaga
1 Tomitse a szerel6keret aljat, hogy a kifujt levegd ne juthasson vissza a szivooldalra az egység aljan keresztul.
2 Ledfeljebb két egységet lehet felszerelni.
® Nem szabad

Lasd: 2. abra az elllsé fedél belsd oldalan.
(1) A jobb szervizelési lehetéségek biztositasa érdekében 2250 mm tavolsagot alkalmazzon

Lasd: 3. abra az ellils6 fedél belsé oldalan.

(1) A jobb szervizelési lehet6ségek biztositasa érdekében 2250 mm tavolsagot alkalmazzon
A1=>A2 (A1) Fennall a veszélye, hogy a kondenzviz lecsepeg és megfagy a fels6 és alsé egység kozbtt. ..
(A2) Ekkor szereljen tetét a fels6 és az alsd egységek kdzé. Szerelje a fels6 egységet olyan magasra az als6 egység folé, hogy megakadalyozza
a jegesedést a felsd egység alsolemezén.
B1=>B2 (B1) Ha nem all fenn a veszélye, hogy a kondenzviz lecsepeg és megfagy a fels6 és als6 egység kozott. ..
(B2) Ekkor nem sziikséges teté6t felszerelni, de tomitse a fels6 és az als6 egységek kdzotti hézagot, hogy a kifujt levegd ne juthasson vissza a
szivéoldalra az egység aljan keresztiil.

Szerelési kézikbnyv DAIKIN RZAG71~140N7V1+Y1
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7.2 Csovek rajza: Kultéri egység

g
) <

TsBJ

LPS

Ar—

)
B4

IN- Szervizcsatlakozo (5/16" peremmel)

_H§'Z]_ Elzaroszelep

Sziré

@ PCB hités

Riagiem et Sl PR

Hoécserél6

OsztomU

Termisztor

Elektronikus szabalyozoszelep

4 utas szelep

Tulnyomas-kapcsold

Kisnyomas-kapcsold

Kompresszortartaly

Kompresszor

KiegyenlitStartaly

Helyszini csovek (folyadék: @9,5 hollandianyas kotés)
Helyszini csévek (gaz: @15,9 hollandianyés kétés)

Fltés

E] Hangtompité Hités
7.3 Huzalozasi rajz: Kultéri egység
A bekotési rajz az egység tartozéka, a szervizfedél belsején Angol Forditas
talalhato. Védofoldelés
(1) Csatlakozasi rajz Helyszini huzalozas

A AETLED A huzalozas a modelltd figg
Connection diagram Csatlakozasi rajz -

Opcid
Only for *** Csak *** esetén
" - " Kapcsolédoboz
See note *** Lasd a megjegyzést ***
Outdoor Klltéri Jel panel
Indoor Beltéri MEGJEGYZESEK:
Upper Fels6 1 Tanulmanyozza a bekétési rajz matricajat az eliils6 lemez
Lower Also hatoldalan a BS1~BS3 és DS1 kapcsolok hasznalatara
Fan Ventilator vonatkozéan.
ON ON 2 Uzemelés kozben ne zérja révidre az S1PH S1PL és Q1E
védbberendezéseket.
OFF Ki . s
3 Az X6A, X28A és X77A elektromos bekdtését lasd a

(2) Kialakitas kombinacioés tablazatban és a mellékelt kézikdnyvben.

Angol Forditas 4 Szinek: BLK: fekete, RED: piros, BLU: kék, WHT: fehér,
Layout Elrendezés GRN: z6ld
Front Elllsé (4) Jelmagyarazat
Back Hatso Angol Forditas
Position of compressor terminal |A kompresszorcsatlakozé helye Legend Jelolés
(3) Megjegyzések Field supply Nem tartozék

Angol Forditas Optional Opcionalis
Notes Megjegyzések Part n Alkatrészszam
4 Csatlakozas Description Leiras
X1M Beltéri/kultéri adatatvitel A1P Nyomtatott aramkéri kartya (f6)
I, Foldelés A2P Nyomtatott aramkéri kartya (zajsz(ird)
““““ Nem tartozék A3P Nyomtatott aramkori kartya (igény
@ Szamos huzalozasi lehetéség szerint)
RZAG71~140N7V1+Y1 DAIKIN Szerelési kézikbnyv
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BS1~BS3 (A1P) Nyomogomb kapcsold Y18 Szolenoid szelep (4 utas szelep)
C1~C5 (A1P) (csak Kondenzator zZ*C Zajsz(rd (ferritmag)
Y1 esetében) 7*F Zajsziird
DS1 (A1 P) DlP-kapCSOlé L*, L*A, L*B, N, NA, Csatlakoz6
E1~3 (A1P) Csatlakozo NB, E*, U, V, W, X*A
E1H Alsolemez-fiités (opcio) (A1P~A2P)

F*U Biztositék

HAP (A1P) Vilagité diéda (lizemjelzés: zold)

K1M, K3M (A1P) Magneses véddrelé

(csak Y1 esetében)

K1R (A1P) Elektromagneses relé (Y1S)

K4R (A1P) Elektromagneses relé (E1H)

K10R, K13R~K15R Elektromagneses relé

(A1P)

K11M (A1P) (csak V1 Magneses véddrelé

esetében)

L1R (csak Y1 Onindukcids tekercs

esetében)

M1C Kompresszor motor

M1F Ventilator motor

PFC (A1P) (csak V1 Teljesitménytényezd korrekcidja

esetében)

PS (A1P) Kapcsolélizemi tapforras

Q1DI Foldzarlat-megszakitd (30 mA)

Q1E Tulterhelésvédelem

R1~R8 (A1P) (csak Ellenallas

Y1 esetében)

R1T Termisztor (levegd)

R2T Termisztor (nyomocso)

R3T Termisztor (szivas)

R4T Termisztor (h6cseréld)

R5T Termisztor (k6zéps6 hbécseréld)

R6T Termisztor (folyadék)

R7T Termisztor (borda)

R8 (A1P) (csak V1 Ellenallas

esetében)

RC (A1P) (csak Y1 Jelvevd egység

esetében)

S1PH Tulnyomas-kapcsold

S1PL Kisnyomas-kapcsol6

SEG1~SEG3 7-szegmenses kijelz6

TC1 (A1P) (csak V1 Jelatvivé aramkor

esetében)

TC (A1P) (csak Y1 Jelatvivé aramkor

esetében)

V1 (A2P) Varisztor

V1D (A1P) (csak V1 Diéda

esetében)

V1D,V2D (A1P) (csak Dioda

Y1 esetében)

V*R (A1P) (csak V1 Egyeniranyitd modul

esetében)

V1R, V2R (A1P) Egyeniranyitd modul

(csak Y1 esetében)

V3R, V4R (A1P) IGBT tapfesziiltség modul

(csak Y1 esetében)

X1M Kapocsléc

Y1E~Y3E Elektronikus szabalyozdszelep

Szerelési kézikbnyv DAIKIN RZAG71~140N7V1+Y1
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