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1 Om dokumentationen

1.1 Om detta dokument

Malgrupp

Behdriga installatorer

INFORMATION

Denna utrustning ar avsedd att anvandas av utbildade
anvandare i butiker, l1att industri och pa lantbruk, eller for
kommersiellt bruk av icke-fackman.

Dokumentuppsattning

Detta dokument &r en del av en dokumentuppséattning. Den
kompletta dokumentuppsattningen bestar av:

= Allmanna forsiktighetsatgarder:
= Forsiktighetsatgarder som du MASTE lI&sa fore installation
= Format: Papper (i ladan for utomhusenheten)
= Installationshandbok fér utomhusenheten:
= Installationsanvisningar
= Format: Papper (i ladan for utomhusenheten)
= Installatorens referenshandbok:
= Forberedelse av installationen, referensdata ...

= Format: Digitala filer pa http://www.daikineurope.com/support-
and-manuals/product-information/

De senaste versionerna av den medféljande dokumentationen kan
finnas pa Daikins lokala webbplats eller genom din aterférsaljare.

Den ursprungliga dokumentationen har skrivits pa engelska. Alla
andra sprak ar éversattningar.

Tekniska data

= Delar av de senaste tekniska data ar tillgangliga pa den regionala
Daikin-webbplatsen (allmant tillganglig).

= Alla de senaste tekniska data finns pa Daikin Business Portal
(inloggning kravs).

2 Om ladan

2.1 Utomhusenheten

211 Hur du avlagsnar alla tillbehor fran
utomhusenheten

a Allmanna forsiktighetsatgarder

b Installationshandbok fér utomhusenheten

¢ Buntband

d Dekal med information om fluorgaser som paverkar
vaxthuseffekten

Energietikett

Tillagg (LOT21)
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Forberedelse

3 Forberedelse

3.1 Forberedelse av

installationsplatsen

A VARNING

INFORMATION

Den rekommenderade hojden av den Ovre utskjutande
delen av bultarna ska vara 20 mm.

Utrustningen ska forvaras i ett rum utan antéandningskallor i

kontinuerlig drift (t.ex. 6ppna lagor, en gasvarmare i drift
eller en elvarmare i drift).

3.1.1 Installationsplatskrav for

utomhusenheten

Ta hansyn till riktlinjerna for placering. Se kapitlet “Tekniska data”

NOTERING

Montera utomhusenheten pa fundamentbultarna med
muttrar och plastbrickor (a). Om rostskyddsbelaggningen
pa fastomradet forsvinner kan rost uppsta pa metallen.

Ll

och siffervardena pa insidan av det framre omslaget.

Sa har installerar du utomhusenheten

--4:.-@-@-

...Q._@_@.

Sa hér gor du draneringen

INFORMATION

Vid behov kan du anvanda ett dréneringstrag (anskaffas
lokalt) for att férhindra att draneringsvatten droppar.

INFORMATION 4.1.2
Ljudtrycksnivan understiger 70 dBA.
A FORSIKTIGT
Utrustning ej tillganglig for allmanheten. Installeras i ett
sakert omrade, utan enkel tillgang.
Bade inomhus- och utomhusenheterna &r anpassade for
att installeras bade i offentlig milj6 och i 1att industrimiljo.
4 Installation
4.1 Montering av utomhusenheten
411 Sa har forbereder du
installationsstrukturen
Forbered 4 uppsattningar ankarbultar, muttrar och brickor (anskaffas
lokalt) enligt nedan:
41.3
@
© ‘ L]

NOTERING

Om enheten INTE KAN installeras helt plant ska lutningen
alltid vara mot baksidan pa enheten. Detta kravs for korrekt
dranering.

0

(mm)

a Var noga med att inte tdcka Over draneringshalen pa
enhetens bottenplat.

NOTERING

Om draneringshalen pa utomhusenheten tacks av
monteringsfasten eller golvet far du héja upp enheten sa
att det blir mer an 150 mm mellan utomhusenhetens
underkant och fundamentet.

2150 mm

NI
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Installation

Dréneringshal (matt i mm) 41.4  Hur du forhindrar att utomhusenheten
% faller omkull
134 758 206 Om enheten har installerats pa platser dar kraftig vind kan valta
B enheten ska du tanka pa foljande:
o & = 0 O & 1 Forbered 2 kablar sa som visas pa nedanstdende bild
<5 2 o . (anskaffas lokalt).
< ¥ 2
) N 2 Placera de 2 kablarna ¢ver utomhusenheten.
Q‘\Q (<] (<] © ©
43 || < hd 3 Forin en gummimatta mellan kablarna och utomhusenheten for
48 || g att forhindra att kablarna repar fargen (anskaffas lokalt).
107 e
288 E 4 Fést kablarnas éndar och dra ét.
451
613
776
A Utloppssida
B Avstand mellan foérankringspunkter
C Bottenram
D Draneringshal
E Utstansat hal for sné
Sno

| regioner med snoéfall kan snd samlas och frysa till mellan
varmevaxlaren och enhetens hdlje. Detta kan minska drifteffekten.
Sa har forhindras detta:

1 Ta bort balkarna (se bilden nedan).

4.2 Anslutning av kéldmedieroren

FARA: RISK FOR BRANNSKADOR

4.21 Ansluta kéldmediumroéren till
utomhusenheten
= Rorlangd. Hall den lokala rérdragningen sa kort som méjligt.
= Rorskydd. Skydda lokala rér mot fysiska skador.
1 Gor foljande:

= Ta bort servicehdljet (a) med skruv (b).
= Ta bort rorintagsplaten (c) med skruvar (d).

2 Ta bort det forstansade halet (a) genom att knacka pa
fastpunkterna med en platt skruvmejsel och hammare.

o ©

Q © © (@] ©

a

3 Ta bort graderna och mala kanterna och omradet runt halet
med grundférg som skydd mot rost.

@ NOTERING

Forsiktighetsatgarder vid utslagning av hal:

= Undvik att skada holjet och underliggande ror.

= Nar du slagit ut férstansade hal rekommenderar vi att
du tar bort grader fran halen och malar kanterna och
omradet runt halen med grundfarg for att forhindra

korrosion.
= Nar du drar elektriska kablar genom halen ska de a Framsidan
lindas med skyddstejp for att undvika skador. b Fran sidan
c Bakside)
. INFORMATION d  Undersida
Vi foreslar att du installerar tillvalet bottenplatvarmare
(EKBPH140N7) nar enheten installeras i kallt klimat.
RZAG71~140N7V1+Y1 DAIKIN Installationshandbok

Sky Air Alpha-series
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INFORMATION @ NOTERING

Any exposed piping might cause condensation.

a
/'\|\

‘ ‘\\\I

b b b a b

= Ta bort det férstansade halet (a) i bottenplaten eller
héljet genom att knacka pa fastpunkterna med en platt
skruvmejsel och hammare.

= Du kan ocksa skara ut skarorna (b) med en metallsag.

Q | 6 Satt tillbaka serviceluckan och rorintagsplaten.
B 0 Il[\ | 7 Tata alla hal (exempel: a) for att forhindra att sné och smadjur
N N kommer in i systemet.

@ NOTERING @

Forsiktighetsatgarder vid utslagning av hal:
= Undvik att skada héljet och underliggande ror.

= Nar du slagit ut forstansade hal rekommenderar vi att
du tar bort grader fran halen och malar kanterna och
omradet runt halen med grundfarg for att forhindra
korrosion.

= Nar du drar elektriska kablar genom halen ska de
lindas med skyddstejp for att undvika skador.

3 Gor foljande:

4 Gor foljande:

To Qo

(]

NOTERING

Blockera inte Iuftventilerna. Detta kan paverka
luftcirkulationen i enheten.

= Anslut vatskeroret (a) till vatskestoppventilen.

= Anslut gasroret (b) till gasstoppventilen. A

VARNING

Vidta nodvandiga atgarder for att forebygga att smadjur
soker skydd i enheten. Smadjur som kommer i kontakt
med stromférande delar kan orsaka fel, rokutveckling eller
eldsvada.

':2

NOTERING

Se till att 0ppna avstangningsventilerna efter det att ha
monterat kéldmedieréren och genomfért vakuumtorkning.
Att kdra systemet med avstéangningsventilerna stangda kan
leda till att kompressorn havererar.

= Isolera vatskeroren (a) och gasréren (b). 4.3

= Linda varmeisolering kring bdjarna och tack den sedan med -
vinyltejp (c).

» Se till att lokalt installerade rér inte vidrér nagra 4.3.1
kompressorkomponenter.

Kontroll av koldmedieroren

Kontroll av kéldmediumroér: Konfiguration

= Forsegla isoleringsandarna (tatningsmedel o.s.v.) (d). 2 f .ﬁ @
= Linda de lokalt installerade réren med vinyltejp (e) for att X \
skydda mot vassa kanter.
f A c
Q)
b d e

AN

5 Om utomhusenheten ar installerad ovanfér inomhusenheten

tacker du stoppventilerna (f, se ovan) med tatningsmaterial for
att forhindra att kondensvatten fran stoppventilerna kommer in i
inomhusenheten.

Konfiguration for par
Konfiguration for tvilling
Tryckmatare

Kvéave

Kéldmedium

Vag

Vakuumpump
Stoppventil

Huvudrér
Kéldmediumrérgrensats

STQ w0200 @> o

Installationshandbok DAIKIN
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i Grenror

4.3.2 Hur du kontrollerar eventuella lackor

@ NOTERING

Overskrid INTE enhetens maximala arbetstryck (se “PS
High” pa enhetens namnplat).

@ NOTERING

Se till att anvédnda rekommenderad bubbeltestlésning fran
din aterfoérsaljare. Anvand inte tvalvatten, det kan orsaka
sprickor i kronmuttrar (tvalvatten/sapvatten kan innehalla
salt som drar till sig fukt som kan frysa nar rérledningarna
blir kalla) och/eller bly fér som anfrater utvidgade
kopplingar (tval-/sapvatten kan innehalla ammoniak som
orsakar oxidering mellan massingskronmuttrar och
koppar).

1 Fyll pa systemet med kvavgas upp till ett Overtryck pa minst
200 kPa (2 bar). Rekommendationen &r att trycksatta till
3000 kPa (30 bar) for att kunna upptacka sma lackage.

2 Kontrollera om det finns lackor genom att applicera
bubbeltestldsningen vid alla réranslutningar.

3 Tom ut kvavgasen.

4.3.3 Hur du utfér en vakuumtorkning

@ NOTERING

= Anslut vakuumpumpen till bade serviceporten for
stoppventilen pa gassidan och serviceporten for
stoppventilen pa vatskesidan for 6kad effektivitet.

= Kontrollera att gas- och vatskesidans stoppventiler ar
helt stangda innan lackagetest eller vakuumtorkning
utfors.

1 Vakuumtorka systemet tills trycket pa fordelaren visar —0,1 MPa
(=1 bar).

2 Lamna det som det ar i 4-5 minuter och kontrollera trycket:

Om trycket... Da...

Inte laddar Det finns ingen fukt i systemet.

Denna atgard ar avslutad.

Okar Det finns fukt i systemet. Ga
vidare till nasta steg.

3 Vakuumtorka systemet under minst 2 timmar till ett férdelartryck
pa -0,1 MPa (-1 bar).

4 Efter att du har stangt AV pumpen ska trycket kontrolleras i
minst 1 timme.

5 Om du INTE nar malvakuum eller INTE KAN behalla vakuum
under 1 timme, gor du enligt féljande:

= Kontrollera om det finns lackor igen.
= Utfér vakuumtorkningen igen.

@ NOTERING

Se till att dppna avstéangningsventilerna efter det att ha
monterat kéldmedieréren och genomfoért vakuumtorkning.
Att kora systemet med avsténgningsventilerna stangda kan
leda till att kompressorn havererar.

4.4 Pafyllning av kéldmedium

441 Om pafylining av kéldmedium

Utomhusenheten ar fabrikspafylld med kéldmedium, men i vissa fall
kan féljande behodvas:

Vad Nar

Pafylining av ytterligare
kéldmedium

Om den totala langden pa
vatskerdren dverstiger angiven
langd (se nedan).

Komplett pafylining av
kéldmedium

Exempel:
= Vid flyttning av systemet.
= Efter ett Iackage.

Pafyllning av ytterligare kéldmedium

Fore pafylining av ytterligare koéldmedium ska du se till att
utomhusenhetens externa koldmediumrér ar  kontrollerade
(lackagetestade och vakuumtorkade).

INFORMATION

Beroende pa enheter och/eller installationsforhallandena
kan det vara nddvandigt att ansluta det elektriska innan
koldmedium kan fyllas pa.

Typiskt arbetsflode — Pafylining av ytterligare kéldmedium bestar
vanligtvis av foljande steg:

1 Bestamma om ytterligare kéldmedium ska fyllas pa och isafall
hur mycket.

2 Vid behov, fylla pa ytterligare kdldmedium.

Ifylining av dekalen med information om fluorgaser som paverkar
vaxthuseffekten och fastsattning av den pa insidan av
utomhusenheten.

Komplett pafylining av koldmedium

Fore komplett pafylining av koéldmedium ska du kontrollera att
foéljande har gjorts:

1 Allt k6ldmedium har avlagsnats fran systemet.

2 Utomhusenhetens externa kdldmediumror ar kontrollerade
(lackagetestade och vakuumtorkade).

3 Vakuumtorkning av utomhusenhetens interna kdldmediumror
har gjorts.

@ NOTERING

Innan en aterfylining sker genomfér dessutom en
vakuumtorkning pa utomhusenhetens interna
kéldmedierdr.

NOTERING

For vakuumtorkning eller en fullstandig pafylining av
utomhusenhetens  interna  kdldmediumkrets = maste
vakuumlage aktiveras (se "Aktivering/inaktivering av lokal
installning vakuumlage" pa sidan 12) vilket 6ppnar darfor
avsedda  ventiler i  koldmediumkretsen sa  att
vakuumtoémningen eller pafyliningen av kdldmedium kan
goras korrekt.

= Foére vakuumtorkning eller pafyllning ska lokal
installning "vakuumlage" aktiveras.

= Efter vakuumtorkning eller pafylining ska lokal
installning "vakuumlage" inaktiveras.

A VARNING

Vissa delar av koldmediumkretsen kan vara isolerad fran
andra delar pa grund av komponenter med specifika
funktioner (t.ex. ventiler). Koldmediumkretsen har darfor
ytterligare serviceportar for vakuumtémning,
overtrycksutlopp eller trycksattning av kretsen.

Om du behover utféra hardlédning pa enheten ska du
kontrollera att inget tryck finns kvar i enheten. Interna tryck
maste lattas med ALLA serviceportar som indikeras i
bilderna nedan 6ppna. Platsen beror pa modelltypen.

Serviceportarnas placering:

RZAG71~140N7V1+Y1
Sky Air Alpha-series
4P573382-1 — 2019.04
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o] @ |
T

a Intern serviceport
b  Stoppventil med serviceport (vatska)
¢ Stoppventil med serviceport (gas)

Typiskt arbetsflode — Komplett pafylining av kdéldmedium bestar
vanligtvis av féljande steg:

1 Bestdmma hur mycket kdldmedium som ska fyllas pa.
2 Pafylining av kdldmedium.

3 Ifylining av dekalen med information om fluorgaser som paverkar
vaxthuseffekten och fastsattning av den pa insidan av
utomhusenheten.

4.4.2 Om kylmediet

Den hér produkten innehaller fluorerade vaxthusgaser. Lat INTE
gaserna komma ut i atmosfaren.

Kéldmediumtyp: R32
Vaxthuseffektpaverkan (GWP): 675

VARNING: BRANDFARLIGT MATERIAL

Kéldmediet i enheten ar brandfarligt.

A VARNING

Utrustningen ska forvaras i ett rum utan antéandningskallor i
kontinuerlig drift (t.ex. 6ppna lagor, en gasvarmare i drift
eller en elvarmare i drift).

A VARNING

= Punktera EJ och brann EJ
kéldmediumcykeln.

komponenter i

= Anvand INGA rengéringsmedel eller andra metoder for
att paskynda avfrostningsprocessen an de som
rekommenderas av tillverkaren.

= Observera att kéldmediet i systemet ar luktfritt.

A VARNING

Kéldmedium i enheten ar brandfarligt men lacker i normala
fall INTE. Om koldmedium lacker ut i rummet kan kontakt
med en 6ppen laga resultera i eldsvada eller att en skadlig
gas avges.

Stang av alla uppvarmningsenheter med Gppen laga,
ventilera rummet och kontakta leverantéren av enheten.

Anvand INTE enheten forran en servicetekniker slutfort
reparationen av den del dar kéldmediumlackan uppstatt.

443 Forsiktighetsatgarder vid pafylining av
kéldmedium

INFORMATION

Las aven sakerhetsforeskrifterna och kraven i foljande
kapitel:

= Allmanna forsiktighetsatgarder

= Forberedelser

4.4.4 Definitioner: L1~L7, H1, H2

Par® Tvilling®
{0} XA
N
: 0 )
i :
o L1
°
Trippel®

2/
|| A
I(E%@j

(a) Utga ifran att den langsta linjen i figuren ocksa ar det
langsta roret och att hogsta aggregatet i figuren ocksa ar
det aggregat som sitter hogst.

L1 Huvudrér

L2~L7 Grenrér

H1  Hojdskillnad mellan hégsta inomhusenhet och
utomhusenheten

H2 Hojdskillnad mellan hégsta och lagsta inomhusenhet
Koéldmediumrérgrensats

445 Pafyllning av ytterligare kéldmedium

Hur du avgoér hur mycket ytterligare kéldmedium
som behévs

Sa har avgor du hur mycket ytterligare kéldmedium som
behovs

Om Da
(L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7)< Du behover inte fylla pa
ofylld langd ytterligare kéldmedium.
Ofylld langd=

= 10 m (minska storlek)
= 40 m (standard)
= 15 m (6ka storlek)

(L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7)> Du maste fylla pa ytterligare

ofylld langd kdldmedium.
For framtida service ska du ange
den valda mangden med en
cirkel i tabellerna nedan.
INFORMATION

Rorlangden ar vatskerdrens storsta envagslangd.

Installationshandbok DAIKIN RZAG71~140N7V1+Y1
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Installation

Sa har avgor du méngden ytterligare kéldmedium (R i kg) (for
par)

Standardrorstorlek

L1:/40~50 m | 50~55 m | 55~60 m | 60~70 m | 70~80 m | 80~85 m

R:| 0,35kg | 0,7kg® | 0,7 kg® |1,05 kg® | 1,4 kg® | 1,55 kg®
0,55 kg®

(a) Endast for RZAG100~140.
(b) Endast for RZAG71.

Ror, okad storlek

EO] O

L1:| 15~20 m 20~25 m 25~30 m 30~35m

R: 035kg 0,7 kg 1,05 kg® 1,4 kg®

(a) Endast fér RZAG100~140.

Sa hér avgor du mangden ytterligare kdldmedium (R i kg) (for
tvilling, trippel och dubbel tvilling)

1 Bestam G1 och G2.

G1(m) Total langd pa <x> vatskeror
x=@9,5 mm (standard)
x=@12,7 mm (6ka storlek)
G2 (m) Total langd pa véatskerér med @6,4 mm

2 Bestam R1 och R2.

Om Da

G1>40 m® Anvand tabellen nedan for att
bestdamma R1 (langd=G1-40 m)®
och R2 (&ngd=G2).

G140 m®@ R1=0,0 kg.

(och G1+G2>40 m)®@ Anvand tabellen nedan for att
bestdmma R2

(13ngd=G1+G2-40 m)®.

(a) For okad storlek: Ersatt 40 m med 15 m.

For vatskerér med standardstorlek:

Langd

0~10 m |10~15m | 15~20 m | 20~30 m | 30~40 m | 40~45 m

R1:| 0,35kg | 0,7kg® | 0,7 kg® | 1,05kg® | 1,4 kg® | 1,55 kg®
0,55 kg®

R2:| 0,2 kg 0,4 kg 0,4 kg 06kg | 0,8kg® | 1kg®
(a) Endast for RZAG100~140.
(b) Endast for RZAG71.
For vatskerér med 6kad storlek:
Langd
0~5 | 5~10 | 10~15 | 15~20 | 20~30 | 30~40 | 40~45
m m m m m m m
R1:/0,35kg| 0,7 kg |1,05 kg®| 1,4 kg® — — —
R2: 0,35 kg 0,7 kg® 1,05 kg®|1,4 kg®| —

(a) Endast for RZAG100~140.
3 Bestdm mangden ytterligare kéldmedium: R=R1+R2.

Exempel

Layout
L2=7 m

Ytterligare mangd kéldmedium (R)

Situation: Tvilling, standardstorlek pa
vatskerdren

1 |G1 |Totalt @9,5 => G1=45m

G2 |Totalt @6,4 => G2=7+5=12 m
2 |Situation: G1>40 m

R1 |Langd=G1-40 m=5m
=>R1=0,35 kg

R2 |Langd=G2=12 m

=>R2=0,4 kg

3 |[R |R=R1+R2=0,35+0,4=0,75 kg

Situation: Trippel, standardstorlek pa
vatskeroren

1 |G1 |Totalt @9,5 => G1=15m
G2 |Totalt 36,4 => G2=20+17+17=54 m
2 |Situation: G140 m (och G1+G2>40 m)

-

L1=15 m (©9.5 mm) R1 |R1=0,0 kg
R2 |Langd=G1+G2-40 m=15+54-40=2
9m
=> R2=0,6 kg

3 |R |R=R1+R2=0,0+0,6=0,6 kg

Pafylining av kéldmedium: Instéllningar

Se "4.3.1 Kontroll av kéldmediumrér: Konfiguration" pa sidan 8.

Pafylining av ytterligare koldmedium

VARNING

= Anvand endast R32 som koldmedium. Andra vatskor
kan orsaka explosioner och olyckor.

= R32 innehaller fluorgaser som paverkar
vaxthuseffekten. Dess vaxthuseffektpaverkan (GWP) ar
675. Lat INTE dessa gaser komma ut i atmosfaren.

= Anvand ALLTID skyddshandskar och skyddsglaségon
nar du fyller pa kéldmedium.

Nodvandigt: Fore pafyllning av kéldmedium ska du se till att
kéldmediumrdren ar anslutna och kontrollerade (lackagetestade och
vakuumtorkade).

1 Anslut kéldmedelcylindern till serviceporten pa vatskesidans
stoppventil och till serviceporten pa gassidans stoppventil.

Fyll pa med ytterligare kéldmedium.

Oppna stoppventilerna.

4.4.6 Komplett pafylining av kéldmedium

Sa har raknar ut total pafyliningsmangd

Sa har avgor du méngden ytterligare kéldmedium (kg) (for
standardrorstorlek)

Modell Langd (m)®
3~40 [40~50|50~55|55~60 60~70|70~80 80~85
RZAG71 3,2 | 355 | 3,75 — — — —
RZAG100 3,2 | 3,55 3,9 425 | 46 | 4,75
RZAG125-140 3,7 | 4,05 4.4 4,75 | 51 5,25
(a) Langd=L1 (par); L1+L2 (tvilling, trippel); L1+L2+L4 (dubbel

tvilling)

RZAG71~140N7V1+Y1
Sky Air Alpha-series
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Sa har avgor du méngden ytterligare kéldmedium (kg) (for 6kad
rorstorlek)

Modell Langd (m)®
3~15 15~20 | 20~25 | 25~30 | 30~35
RZAGT71 3,2 3,55 3,9 — —
RZAG100 3,2 3,55 3,9 4,25 4,6
RZAG125+140 3,7 4,05 4,4 4,75 51

(a) Langd=L1 (par); L1+L2 (tvilling, trippel); L1+L2+L4 (dubbel
tvilling)

Sa har avgor du méngden ytterligare kéldmedium (kg) (for
minskad rorstorlek)

Modell Langd (m)®
3~10
RZAG71+100 3,2
RZAG125+140 3,7
(a) Langd=L1 (par); L1+L2 (tvilling, trippel); L1+L2+L4 (dubbel

tvilling)

Aktivering/inaktivering av lokal instéllning
vakuumlage

Beskrivning

For  vakuumtorkning eller en fullstandig pafylining av
utomhusenhetens interna koldmediumkrets maste vakuumlage
aktiveras vakuumlaget vilket oppnar darféor avsedda ventiler i
kéldmediumkretsen sa att vakuumtomningen eller pafyliningen av
kéldmedium kan gdras korrekt.

Sa har aktiverar du vakuumlaget:

Aktivering av vakuumlaget gérs med tryckknappar BS* pa kretskortet
(A1P) och avlasning av feedback via 7-segmentdisplayer.

Mandvrera brytarna och tryckknapparna med en isolerad pinne (till
exempel en kulspetspenna) sa att du inte vidror nagra stromférande
delar.

1 Nar enheten ar stromsatt och inte i drift, hall ned tryckknappen

BS1i 5 sekunder.

Resultat: Du kommer il
segmentdisplayen visar '2 0 0.

installningslage och  7-

@ NOTERING

Kontrollera att alla yttre paneler, utom serviceluckan pa
elkomponentboxen, ar stangda medan du arbetar.

Stang elkomponentboxens lock ordentligt innan du satter
pa stréommen.

Pafylining av kéldmedium: Instéllningar

Se "4.3.1 Kontroll av kdldmediumror: Konfiguration" pa sidan 8.

Sa har gor du en komplett pafylining av
kéldmedium

VARNING

= Anvand endast R32 som kéldmedium. Andra vatskor
kan orsaka explosioner och olyckor.

= R32 innehaller fluorgaser som paverkar
vaxthuseffekten. Dess vaxthuseffektpaverkan (GWP) ar
675. Lat INTE dessa gaser komma ut i atmosfaren.

= Anvand ALLTID skyddshandskar och skyddsglaségon
nar du fyller pa kéldmedium.

Nodvandigt: Fore komplett pafylining av kéldmedium ska du se till
att systemet ar nedpumpat, utomhusenhetens externa
kéldmediumror ar kontrollerade (lackagetestade och
vakuumtorkade) och vakuumtorkning goérs pa utomhusenhetens
interna kéldmediumror.

1 Om det inte redan ar gjort (for vakuumtorkning av enheten)
aktiverar du vakuumlaget (se "Aktivering/inaktivering av lokal
installning vakuumlage" pa sidan 12)

2 Anslut kéldmediumcylindern till
vatskestoppventilen.

serviceporten pa

Oppna vatskestoppventilen.
Fyll p4 med den kompletta mangden kdldmedium.

Inaktivera vakuumlaget (se "Aktivering/inaktivering av lokal
installning vakuumlage" pa sidan 12).

6 Oppna gasstoppventilen.

4.4.7 Hur du faster etiketten om fluorerade
vaxthusgaser

1 Fylli dekalen enligt nedan:

2 Tryck pa knappen BS2 tills du nar sidan 2-17. °°"‘a‘"s"“°””““ — a
N o= kg——b

3 Nar 2-17 natts trycker du en gang pa knappen BS3. = I:l 9

4 Andra instéllningen till '2' med en tryckning pa knappen BS2. 2 I:lkg ¢

5 Tryck en gang pa knappen BS3. 0 0+0= kg ——d

6 Nar displayen inte langre blinkar trycker du en gang till pa Gv:';o’;k“ tCO.eq.— e

knappen BS3 for att aktivera vakuumlaget.
Om en flersprakig dekal med information om fluorgaser
Sa har inaktiverar du vakuumlaget: som paverkar vaxthuseffekten medféljer enheten (se
N . L . . tillbehor), ta loss tillampligt sprak och sétt ovanpa a.
Efter pa_fyllnmg eller vakuumtémning av enheten inaktiverar du b Fabrikspafyllt kéldmedium: se enhetens markskylt
vakuumlaget: ¢ VYtterligare pafylld méangd kéldmedium
. . . d Total mangd kéldmedium
7 Tryck pa knappen BS2 tills du nar sidan 2-17. e Mingden av fluorgaser som paverkar vixthuseffekten
8 Nar 2-17 natts trycker du en gang pa knappen BS3. tav de; Fotflatkggmedieméngden som fyllts pa uttrycks i
on ekvivalen .

9 Andra installningen till "1' med en tryckning pa knappen BS2. f GWP= Véxthusefzfektpéverkan (Global Warming Potential)

10 Tryck en gang pa knappen BS3.

11 Nar displayen inte langre blinkar trycker du en gang till pa

knappen BS3 for att inaktivera vakuumlaget.

12 Tryck pa knappen BS1 for att Iamna instéllningslaget.
Se till att satta tillbaka elkomponentboxens lucka och installera
frontplaten nar du ar fardig.
Installationshandbok DAIKIN RZAG71~140N7V1+Y1
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Installation

@ NOTERING

TillAmplig lagstiftning om fluorgaser som paverkar
vaxthuseffekten kraver att koldmediumpafylining av
enheten indikeras bade i vikt och motsvarande méangd
CO..

Formel for berdkning av motsvarande mangd CO, i
ton: GWP-varde for kdldmedium x total mangd pafyllt
koéldmedium [i kg]/1000

Anvand GWP-vardet som anges pa dekalen for pafyllt
kéldmedium. GWP-vardet baseras pa aktuell lagstiftning
gallande fluorgaser som paverkar vaxthuseffekten. GWP-
vardet som anges i handboken kan vara féraldrat.

2 Fast etiketten pa insidan av utomhusenheten. Det finns en

4.5

avsedd plats for den pa etiketten for kopplingsschemat.

Anslutning av elledningarna

FARA: RISK FOR ELCHOCK

A FORSIKTIGT

Om du vill anvanda enheter tillsammans med
temperaturlarminstaliningar rekommenderar vi att du
anvander en fordrdjning pa 10 minuter innan larmet gar nar
temperaturgransen Overskridits. Enheten kan stanna i flera
minuter under normala driftsférhallanden for "avfrostning

av enheten" eller vid drift med "termostatstopp".

4.51
RZAG71~140N7V1B

Om elektrisk overensstammelse

Utrustningen uppfyller EN/IEC 61000-3-12 (Europeisk/internationell
teknisk standard som anger granserna for évertoner som produceras
av utrustning ansluten till offentliga lagspanningssystem med instrom

>16 A och <75 A per fas).

4.5.2

Atdragningsmoment

Riktlinjer vid anslutning av elledningarna

Art. Atdragningsmoment (Nem)
VARNING M4 (X1M) 1,2~1,8
Anvand ALLTID flerkarniga kablar il M4 (jord) 1,2~1,4
stromforsorjningsledningar. M5 (X1M) 2,0~3,0
M5 (jord) 2,4~2,9

@ NOTERING

Om utrymmet vid jordkontakten &r begransat anvander du
bdjda krympslangskontakter av ringtyp.

4.5.3 Specifikationer for standardkabelkomponenter
Komponent A% Y1
71 100 125~140 71 100 125 140

Natspanningskabel MCA® 18,8 A 23,3 A 28,8 A 12,3A 15,4 A 15,7 A 15,4 A

Spanningsomrade 220~240 V 380~415V

Fas 1~ 3N~

Frekvens 50 Hz

Kabeltjocklekar Maste uppfylla tillampliga bestammelser
Kablar for samankoppling internt Minsta kabeltjocklek 2,5 mm? och lamplig for 230 V
Rekommenderad faltsakring 20 A 32A 16 A
Jordfelsbrytare Maste uppfylla tillampliga bestammelser

45.4

(@) MCA=Minsta strombelastningsférmaga. Angivna varden ar maxvarden (se elektriska data fér kombination med inomhusenheter for exakta

varden).

Hur du ansluter elkablarna pa
utomhusenheten

@ NOTERING

= FOlj elschemat (medfdljer enheten och finns placerad
pa insidan av serviceluckan).

= Se till att kablaget INTE ligger i vagen for monteringen
av serviceluckan.

1 Ta bort frontluckan.

2 Anslut anslutningskablar och strémforsérjning enligt nedan:

RZAG71~140N7V1+Y1

Sky Air Alpha-series
4P573382-1 — 2019.04
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ation

Al Y1
1~ 50 Hz 3N~ 50 Hz
220-240 V 380-415V

1L, 0, v
M, S

a
b
c
d
e

Par, tvilling, trippel, dubbel tvilling
Master, slave

Kablar fér sammankoppling internt
Natspanningskabel
Jordfelsbrytare

Sakring

Anvandargranssnitt

INFORMATION

Vissa inomhusenheter kraver separat stromforsorjning for

d Buntband

med ett buntband

3 Fixera kablarna (stromforsorjning och signal mellan enheter)

till stoppventilens monteringsplat och dra

kablarna enligt illustrationen ovan.

Valj ett forstansat hal och 6éppna upp det genom att knacka pa
fastpunkterna med en platt skruvmejsel och hammare.

Dra kablarna genom ramen och anslut dem till ramen via

genomfdringshalet.

Dragning genom
ramen

Valj en av de 3 méjligheterna:

a Stromforsorjningskabel

Obs: Dra signalkablar tillsammans med
koldmediumroren. Se "4.6.1 Hur du
avslutar installationen av
utomhusenheten” pa sidan 15.

Anslutning till
ramen

Nar kablar ar dragna fran enheten kan en
skyddshylsa for rorledningar (PG-
infogningar) foras in vid det utstansade
halet.

Nar du inte anvander en kabelhylsa ska du
skydda kablarna med vinylror for att
forhindra att de stansade halen skadar
kablarna.

att garanterat ge maximal kapacitet. Se
installationshandboken fér inomhusenheten.
e
c
A | utomhusenheten
B Utanfér utomhusenheten
a
b a Kabel
b Bussning
d ¢ Mutter
d Ram
e Slang
@ NOTERING
> Forsiktighetsatgarder vid utslagning av hal:
= Undvik att skada holjet och underliggande ror.
= Nar du slagit ut forstansade hal rekommenderar vi att
c du tar bort grader fran halen och malar kanterna och
omradet runt halen med grundférg for att forhindra
‘ al korrosion.
a LA
] * Nér du drar elektriska kablar genom halen ska de
b—+= 77 lindas med skyddstejp for att undvika skador.
d 6 Satt tillbaka serviceluckan.
7 Anslut en jordfelsbrytare och sékring till stromfoérsérjningen.
a Anslutningskabel
b Natspanningskabel
¢ Jord
Installationshandbok DAIKIN RZAG71~140N7V1+Y1
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Driftsattning

4.6 Avsluta installationen av
utomhusenheten

4.6.1 Hur du avslutar installationen av
utomhusenheten

1 Isolera och fast kdldmedieréren och anslutningskabeln enligt
foljande:

Gasror

Isolering gasrér
Anslutningskabel
Vatskeror
Isolering vatskeror
Tejp

-~ Q0T O

2 Installera frontluckan.

4.6.2 Kontroll av isoleringsresistans for
kompressorn

@ NOTERING

Om kdldmedium samlas i kompressorn efter installationen
kan isoleringsmotstandet éver polerna falla, men om det ar
minst 1 MQ skadas inte maskinen.

= Anvand ett testinstrument for 500 V nar du mater
isoleringen.

= Anvand inte ett matinstrument for lagspanningskretsar.

1 Mat isoleringsresistansen 6ver polerna.

Om Da
=1 MQ Isoleringsresistansen &r OK. Denna atgard
ar avslutad.
<1 MQ Isoleringsresistansen ar inte OK. Ga vidare
till nasta steg.

2 Satt PA strdmmen och 14t den vara pa i 6 timmar.

Resultat: Kompressorn varms upp och forangar eventuellt
kéldmedium i kompressorn.

3 Mat isoleringsresistansen igen.

5 Driftsattning

Tillhandahall konsumenten ekodesigndata enligt (EU)2016/2281.
Dessa data finns i installatérens referenshandbok samt pa
webbplatsen for Daikin.

@ NOTERING

Kor ALLTID enheten med termistorer och/eller tryckgivare/-
brytare. Resultatet kan ANNARS skada kompressorn.

5.1 Checklista fore driftsattning

Efter installation av enheten ska foljande punkter forst kontrolleras.
Nar alla kontroller ar gjorda ska enheten stangas. Stromsatt enheten
nar den har stangts.
O] Las de kompletta installationsinstruktionerna som beskrivs
i Installatorens referensguide.

(] Inomhusenheterna ar korrekt monterad.

O] Om ett tradlést anvandargranssnittet anvands:
Inomhusenhetens dekorpanel med infraréd mottagare
ar installerad.

] Utomhusenheten ar korrekt monterad.

] Den efterféljande kabeldragningen har utforts i enlighet
med detta dokument och géllande bestammelser:

= Mellan den lokala strédmférsorjningspanelen och
utomhusenheten

= Mellan utomhusenheten och inomhusenheten

(master)

= Mellan inomhusenheter

] Det finns INGA saknade faser eller motfaser.

Systemet har jordats korrekt och alla jordkontakter ar

L ordentligt atdragna.

] Sakringarna eller lokalt installerade skyddsanordningar
ar installerade i enlighet med detta dokument och har
INTE forbikopplats.

O] Matningsspanningen stammer 6verens med spanningen
pa enhetens markskylt.

] Det finns INGA l6sa anslutningar eller skadade
elektriska komponenter i kopplingsboxen.

] Kompressorns isoleringsresistans ar OK.

] Det finns INGA skadade komponenter eller klamda ror
inne i inomhus- och utomhusenheterna.

(] Det finns INGA koldmedielackor.

(] Korrekta rorstorlekar har installerats och réren ar
ordentligt isolerade.

(] Stoppventilerna (gas och vatska) pa utomhusenheten ar

helt 6ppna.

5.2 Utfora en testkorning

Denna uppgift ar endast tilldamplig nar anvandargranssnittet
BRC1E52 eller BRC1E53 anvands. Vid anvandning av nagot annat
granssnitt, se installations- eller  servicehandboken  for
anvandargranssnittet.

@ NOTERING

Avbryt inte testkdrningen.

INFORMATION

Bakgrundsbelysning. Fér en PA/AV-atgard pa
anvandargranssnittet behdver bakgrundsbelysningen inte
vara tand. For 6vriga atgarder maste den forst tandas.
Bakgrundsbelysningen ar tdnd under cirka 30 sekunder
efter en knapptryckning.

1 Genomfor forberedande steg.
# Atgérd

1 Oppna vatskestoppventilen och gasstoppventilen
genom att ta bort rorkapan och rotera moturs med en
sexkantnyckel tills det tar stopp.

Stang serviceluckan for att forhindra elektriska stotar.

Satt PA strémmen minst 6 timmar innan driftstart for att
skydda kompressorn.

4 |Stall in enheten pa kylningsdrift via
anvandargranssnittet.

2 Starta testdriften

RZAG71~140N7V1+Y1
Sky Air Alpha-series
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Kassering

# Atgérd Resultat Atgérd Resultat
1 Ga till startmenyn. 3 |Tryck. Enheten atergar till normal
Cool  |serto 7 O drift och startmenyn visas.
: 7] 28-c C)
2 |Tryck i minst 4 sekunder. |Menyn Service Settings 5.3 Felkoder vid testkarning
visas.
- — Om utomhusenheten INTE har installerats korrekt kan féljande
(@G V) felkoder visas pa fjarrkontrollen:
3 |Valj Test Operation. Service Setlings 0 Felkod Trolig orsak
IO Inget visas « Kabeln ar frankopplad eller det finns ett
A9 S den installd kabelfel (mellan strémfoérsérjningen och
(@A VRS Wi Sefpains Difrenta (den installda utomhusenheten, mellan utomhus- och
Group Address temperaturen visas . ’
B Rewm Seting 3 inte) inomhusenheter eller mellan
inomhusenheten och fjarrkontrollen).
4 |Tryck. Test Operation visas pa o .
startmenyn = Sakringen pa utomhusenhetens kretskort
7 A\ i har I6st ut.
(@A /D o E3, E4 eller L8 = Stoppventilerna ar stangda.
00!
P = Luftinloppet eller luftutloppet ar blockerat.
R U1 eller E7 En fas saknas for trefasstrdmférsorjning.
T operen Obs: Du kan inte starta driften. Stang AV
5 |Tryck inom 10 sekunder. | Testkérningen startas. strdmmen, kontrollera kabeldragningen och
byt position pa tva av de tre elkablarna.
L4 Luftinloppet eller luftutloppet ar blockerat.
— £ uo Stoppventilerna ar stangda.
3 Kontrollera driftfunktionen under 3 minuter. u2 » Det finns en spanningsobalans.
4 Kontrollera luftflédesriktningen (galler endast inomhusenheter * En fas saknas for trefasstromférsorjning.
med svangklaffar). Obs: Du kan inte starta driften. Stang AV
Atad strommen, kontrollera kabeldragningen
# tgard Resultat och byt position pa tva av de tre
1 Tryck. Air Volume/direction elkablarna.
([ D) Position 0 U4 eller UF Kabeldragningen mellan enheterna ar inte
2 y = =) korrekt.
@ 7 [ - - —
UA Utomhus- och inomhusenheterna ar inte
kompatibla.
2 |Valj Position 0. Air Volume/direction
Air Volume Direction
D Low Position 0
> q w0 .
™M\ ) Booon 6 Kasserlng
0T SHIT © Denna enhet anvander HFC (hydrofluorocarbon). Kontakta din
3 |Byt position. Om Iuftflédesklaffen pa aterforsaljare vid kassering av enheten.
inomhusenheten rér sig ar NOTERING
— N funktionen OK. @ o .
M\ ) . ) ] Forsok INTE att demontera systemet sjalv: nedmontering
Annars &r funktionen inte av systemet, hantering av koéldmedium, olja och andra
OK. delar SKA ske i enlighet med gallande lagstiftning. Enheter
4 |Tryck. Startmenyn visas. MASTE behandlas pa en specialiserad

(jt)
AL

behandlingsanlaggning for atervinning.

5 Stoppa testdriften.

(jt)
A@LO

# Atgird Resultat

1 Tryck i minst 4 sekunder. |Menyn Service Settings
/N ' visas.
D

2 |Valj Test Operation. Service Settings 13

Maintenance Contact

Field Settings

Demand

Min Setpoints Differential

Group Address
SReturn

Setting 3

Installationshandbok

16

DAIKIN

RZAG71~140N7V1+Y1
Sky Air Alpha-series
4P573382-1 — 2019.04



Tekniska data

7 Tekniska data

En deluppséttning av den senaste tekniska datan finns tillganglig pa den regionala webbplatsen fér Daikin (allman tillgang). Hela
uppsattningen av den senaste tekniska datan finns tillganglig pa Daikin Business Portal (autentisering kravs).

71 Serviceutrymme: Utomhusenhet

Insugssidan | illustrationerna nedan ar serviceutrymmet pa insugssidan baserat pa 35°C DB och kylningsdrift. Mer utrymme kan
behdvas i féljande fall:

= Nar insugssidans temperatur regelbundet dverstiger den har temperaturen.

= Nar varmebelastningen pa utomhusenheterna forvantas regelbundet 6verstiga maximal driftkapacitet.

Utloppssida Beakta kdldmediumrérdragningen vid positionering av enheterna. Kontakta leverantéren om din layout inte matchar
nagon av de som visas nedan.

Enskild enhet () | Enskild rad enheter (@)

T |
Flera rader enheter IEI!-E!-E'g )

E@EI
Staplade enheter (max 2 nivaer) (E]0O1¥)

Se figur 1 pa insidan av det framre omslaget.

(1) For battre servicemdjligheter, anvand en langd pa minst 250 mm
A,B,C,.D Hinder (vaggar/avskarmningsplatar)
E Hinder (tak)
a,b,c,d,e Minsta serviceutrymme mellan enheten och hinder A, B, C, D och E
ez Maximalt avstand mellan enheten och kanten pa hinder E, i riktning for hinder B
e, Maximalt avstand mellan enheten och kanten pa hinder E, i riktning for hinder D
Hy Enhetens hojd
Hg,H, Hojd pa hinder B och D
1 Tata installationsramens undersida for att férhindra att utblast luft flodar tillbaka till insugssidan via enhetens undersida.
2 Maximalt tva enheter kan installeras.

O Ejtillatet
Se figur 2 pa insidan av det framre omslaget.
(1) For battre servicemdjligheter, anvand en langd pa minst 250 mm

Se figur 3 pa insidan av det framre omslaget.
(1) For battre servicemdjligheter, anvand en langd pa minst 250 mm

A1=>A2 (A1) Om det finns risk fér draneringsdropp och frysning mellan évre och nedre enheter ...
(A2) Installera ett tak mellan dvre och nedre enheter. Installera den évre enheten tillrackligt hogt dver den nedre enheten for att férhindra att is
byggs upp pa den dvre enhetens bottenplat.

B1=>B2 (B1) Om det inte finns nagon risk for draneringsdropp och frysning mellan évre och nedre enheter ...
(B2) Du behdver inte installera nagot tak, men tata utrymmet mellan de 6vre och nedre enheterna for att forhindra att utblast luft flodar tillbaka till
insugssidan via enhetens undersida.

RZAG71~140N7V1+Y1 DAIKIN Installationshandbok
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7.2 Rordragningsschema: Utomhusenhet

B\
ng %[) N

[LPS]
i
T
(%]

"

,_N+
A >%+52k
it i@

N Serviceport (med 5/16"-fléns)

_H§'z]_ Stoppventil
- Filter

Iﬂ-l Kretskortskylning

@ Ljuddampare

7.3 Kopplingsschema: Utomhusenhet

Kabelschemat medféljer enheten och finns placerad pa insidan av
serviceluckan.

(1) Kopplingsschema

Elektronisk expansionsventil

4-vagsventil

Hogtrycksbrytare
Lagtrycksbrytare

Kompressorackumulator

Varmevaxlare

Kompressor
Spridare

Ackumulator

Termistor

Lokal rérdragning (vatska: @9,5 kragkoppling)
Lokala ror (gas: @15,9 kragkoppling)
Uppvarmning

RIS A el S| R

Kylning

Engelska Oversittning

Flera kopplingsmdjligheter

Skyddsjord
Engelsk (o] attni
ngelska versattning Lokal trad
Connection diagram Kopplingsschema
- Kablage beroende pa modell
Only for *** Endast for *** -
See note *** Se anmarkning *** Extrautrustning
Outdoor Utomhus Kopplingsbox
Indoor Inomhus Kretskort
Upper Ovre ANMARKNINGAR:
Lower Nedre 1 Pa kopplingsschemats etikett (pa baksidan av frontplaten)
Fan Flakt finns information om hur du anvander BS1~BS3 och DS1-
ON ON omkopplare.
OFF OFF Kortslut inte skyddsenheternaS1PH S1PLoch Q1E i drift.
2L ¢ | kombinationstabellen och tillbehérshandboken finns
(2) Layou ] instruktioner for kabeldragning till X6A, X28A och X77A.
Engelska Oversittning 4 Farger: BLK: svart, RED: rod, BLU: bla, WHT: vit, GRN: gron
Layout Layout . .
Front Framsidan (4) Forklaring
Back Baksidan Engelska Oversittning
Position of compressor terminal  |Position fér kompressorterminal Legend Forklaring
L Field supply Anskaffas lokalt
(3) Anmarkningar Optional Tillval
Engelska Oversittning Part n° Delnummer
Notes Anmarkningar Description Beskrivning
-+ Anslutning
X1M Kommunikation inomhus/ ATP Kretskort (huvudkretskort)
utomhus A2P Kretskort (brusfilter)
. Jordning A3P *  Kretskort (behovsstyrning)
_______ Anskaffas lokalt BS1~BS3 (A1P) Tryckknappsbrytare
Installationshandbok DAIKIN RZAG71~140N7V1+Y1
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C1~C5 (A1P) (Y1 Kondensator L*, L*A, L*B, N, NA, Kontaktdon
endast) NB, E*, U, V, W, X*A

DS1 (A1P) Dipswitch (ATP~A2P)

E1~3 (A1P) Kontaktdon

E1H *  Varmare for bottenplaten (tillval)

F*U *  Sakring

HAP (A1P) Lysdiod (servicemonitor gron)

K1M, K3M (A1P) (Y1
endast)

K1R (A1P)
K4R (A1P)

K10R, K13R~K15R
(A1P)

K11M (A1P) (V1
endast)

L1R (Y1 endast)
M1C
M1F

PFC (A1P) (V1
endast)

PS (A1P)
Q1DI
Q1E

R1~R8 (A1P) (Y1
endast)

R1T
R2T
R3T
R4T
R5T
R6T
R7T
R8 (A1P) (V1 endast)

RC (A1P) (Y1
endast)

S1PH
S1PL
SEG1~SEG3

TC1 (A1P) (V1
endast)

TC (A1P) (Y1 endast)
V1 (A2P)

V1D (A1P) (V1
endast)

V1D,V2D (A1P) (Y1
endast)

V*R (A1P) (V1
endast)

V1R, V2R (A1P) (Y1
endast)

V3R, V4R (A1P) (Y1
endast)

X1M
Y1E~Y3E
Y18

z:c

Z°F

Magnetkontaktor

Magnetrela (Y1S)
Magnetrela (E1H)
Magnetrela

Magnetkontaktor

Reaktor
Kompressormotor
Flaktmotor
Effektfaktorkorrigering

Huvudstrombrytare
Jordfelsbrytare (30 mA)
Overbelastningsskydd
Motstand

Termistor (luft)

Termistor (utmatning)
Termistor (sug)

Termistor (varmevaxlare)
Termistor (varmevaxlare mitt)
Termistor (vatska)

Termistor (flans)

Motstand

Mottagningsenhet for signaler

Hogtrycksbrytare
Lagtrycksbrytare
7-segmentdisplay
Overforingskrets for signaler

Overforingskrets for signaler
Varistor
Diod

Diod

Diodmodul
Diodmodul
IGBT kraftmodul

Kopplingslist

Elektronisk expansionsventil
Solenoidventil (4-vagsventil)
Brusfilter (ferritkérna)
Bullerfilter

RZAG71~140N7V1+Y1
Sky Air Alpha-series
4P573382-1 — 2019.04

DAIKIN

Installationshandbok

19



{l L

4P573382-1  0000000Q

Copyright 2019 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium 4P573382-1 2019.04



	Installationshandbok
	Innehåll
	1 Om dokumentationen
	1.1 Om detta dokument

	2 Om lådan
	2.1 Utomhusenheten
	2.1.1 Hur du avlägsnar alla tillbehör från utomhusenheten


	3 Förberedelse
	3.1 Förberedelse av installationsplatsen
	3.1.1 Installationsplatskrav för utomhusenheten


	4 Installation
	4.1 Montering av utomhusenheten
	4.1.1 Så här förbereder du installationsstrukturen
	4.1.2 Så här installerar du utomhusenheten
	4.1.3 Så här gör du dräneringen
	4.1.4 Hur du förhindrar att utomhusenheten faller omkull

	4.2 Anslutning av köldmedierören
	4.2.1 Ansluta köldmediumrören till utomhusenheten

	4.3 Kontroll av köldmedierören
	4.3.1 Kontroll av köldmediumrör: Konfiguration
	4.3.2 Hur du kontrollerar eventuella läckor
	4.3.3 Hur du utför en vakuumtorkning

	4.4 Påfyllning av köldmedium
	4.4.1 Om påfyllning av köldmedium
	4.4.2 Om kylmediet
	4.4.3 Försiktighetsåtgärder vid påfyllning av köldmedium
	4.4.4 Definitioner: L1~L7, H1, H2
	4.4.5 Påfyllning av ytterligare köldmedium
	Hur du avgör hur mycket ytterligare köldmedium som behövs
	Påfyllning av köldmedium: Inställningar
	Påfyllning av ytterligare köldmedium

	4.4.6 Komplett påfyllning av köldmedium
	Så här räknar ut total påfyllningsmängd
	Aktivering/inaktivering av lokal inställning vakuumläge
	Påfyllning av köldmedium: Inställningar
	Så här gör du en komplett påfyllning av köldmedium

	4.4.7 Hur du fäster etiketten om fluorerade växthusgaser

	4.5 Anslutning av elledningarna
	4.5.1 Om elektrisk överensstämmelse
	4.5.2 Riktlinjer vid anslutning av elledningarna
	4.5.3 Specifikationer för standardkabelkomponenter
	4.5.4 Hur du ansluter elkablarna på utomhusenheten

	4.6 Avsluta installationen av utomhusenheten
	4.6.1 Hur du avslutar installationen av utomhusenheten
	4.6.2 Kontroll av isoleringsresistans för kompressorn


	5 Driftsättning
	5.1 Checklista före driftsättning
	5.2 Utföra en testkörning
	5.3 Felkoder vid testkörning

	6 Kassering
	7 Tekniska data
	7.1 Serviceutrymme: Utomhusenhet
	7.2 Rördragningsschema: Utomhusenhet
	7.3 Kopplingsschema: Utomhusenhet



