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1 Bu dokiiman hakkinda
Ozel montor giivenlik talimatlan
Kutu hakkinda

3.1 DIS UNIEE ot 5
3.1.1 Aksesuarlari dig Uniteden s6kmek igin...........ccccceenee. 5

4 Unite montaiji 5
4.1 Montaj sahasinin hazirlanmasi..........cccccovvieiiiieeeieeeeeeeeee 5
411 Dis Unite montaj sahasi gereksinimleri....................... 5

4.2 Unitenin agiimasi ve kapatilmasi..............cccovvveercecerucccaennn. 6
4.21 Dis Gniteyi agmak iGin ........cccceiiiieiiiie e 6

4.2.2 Dis Uniteyi kapatmak iGin ..........ccoooeviiiiieiiiiiece 6

4.3 Dig Gnitenin Montaji.........cccooviiriiiiiei s 7
4.31 Montaj yapisini saglamak iGin..........c.ccooceeiiiiiiiniins 7

4.3.2 Dis Uniteyi monte etmek iGin.........ccovviieiiiiiicies 7

4.3.3 Tahliyeyi saglamak iGin .........ccccoovrveniiinieniiicicis 7

BILGI
Bu cihaz uzman veya egitimli kullanicilar tarafindan
atolyelerde, hafif sanayide ve ciftliklerde ya da uzman
olmayan kimseler tarafindan ticari amacli olarak kullanim
icin tasarlanmistir.

Dokiimantasyon seti

Bu dokiiman bir dokiimantasyon setinin pargasidir. Tam set
sunlardan olusur:

= Genel giivenlik 6nlemleri:
= Montajdan 6nce okumaniz GEREKEN guvenlik talimatlari
= Format: Kagida basili (dis tnite kutusundan gikar)
= Dig linite montaj kilavuzu:
= Montaj talimatlari
= Format: Kagida basili (dis Unite kutusundan gikar)
= Monto6r basvuru kilavuzu:
= Montaj hazirhg, referans verileri, ...

= Format: Dijital dosyalari https://www.daikin.eu adresinde

434 Dis tnitenin dsmesini Gnlemek igin 8 bulabilirsiniz. Modelinizi bulmak igin Q arama islevini kullanin.
5 Boru tesisati 8 Saglanan dokiimanlarin en son revizyonu bélgesel Daikin web
5.1 Sogutucu borularinin baglanmasi............c.ccccccooviiiiiiiiiicinns 8 sitesinde yayinlanir ve saticiniz araciligiyla temin edilebilir.
5'1j1 Sogutucu borulanini dig umt?ye baglamak igin ......... 8 Orijinal talimatlar ingilizce yazilmistir. Diger tiim diller asil talimatlarin
5.2 Sogdutucu akigkan borularinin Kontroll.............ccoceeveiiieencienne 9 cevirileridir
5.21 Sogutucu borularinin kontrol edilmesi: Kurulum ......... 9 '
522  Kagak testini yapmak iGin...........ccooevvieruereriueieiciennn 9 Teknik miihendislik verileri
5.2.3  Vakumla kurutma yapmak igin.. 10 » En son teknik verilerin bir alt kiimesine bolgesel Daikin web
6 Elektrikli bilesenler 10 sitesinden (genel erisime agik) ulasilabilir.
6.1 Elektrik uyumIulugu hakKINda.............ocveerrreemmreeernrrerreeesnerennns 10 = En son teknik verilerin tam setine Daikin Business Portal
6.2  Elektrik kablolari baglanirken dikkat edilmesi gerekenler.......... 10 lzerinden ulagilabilir (kimlik denetimi gerekir).
6.3 Standart kablo elemanlarinin spesifikasyonlari......................... 11
6.4 Elektrik kablolarini dig tniteye baglamak igin.............cccccceeneen. 11 ) .
ITHALATCI FIRMA
7 Sogutucu akigkan doldurma 12 DAIKIN ISITMA VE SOGUTMA SISTEMLERI SAN. TiC. A.S.
71 Sogutucu sarj etme hakkinda 12 . .
72 Sogutucu hakkinda 13 Gllsuyu . Mah. Fevzi gaknjak Cad. Burgak Sok. No. 20 34848
7.3 Sogutucunun tamamen yeniden sarj edilmesi............cccccceeneen. 13 Maltepe ISTANBUL / TURKIYE
7.3.1 Tamamen yenileme miktarini belirlemek igin.............. 13
7.3.2 Vakum modu saha ayarini etkinlestirmek/devre disi .
birakmak iGin.......ccoiieiiiiiece e 13 2 Ozel montor guvenllk
7.3.3 Sogutucu sarji: Kurulum..........cooooeeiiiiiciiieccnee 14 .
7.34 Sogutucuyu tamamen yeniden sarj etmek igin ........... 14 tal | matlarl
74 Florlu sera gazlari etiketini yapistirmak igin..............ccccceeveeneen. 14
g yapis ¢ Her zaman asagdidaki guvenlik talimatlarina ve ydnetmeliklerine
8 Dis linitenin montajinin tamamlanmasi 14 uyun.
8.1 Sogutucu borularini yalitmak iGin ..........ccoceeeerineeiiiiieerenee 14 Montaj sahasi (bkz. "4.1 Montaj sahasinin hazirlanmasi” > 5])
8.2 Kompresérin yalitim direncini kontrol etmek igin...................... 15
. A UYARI
9 Isletmeye alma 15 o . : :
91 i R ) N Uniteyi dogru monte etmek icin bu kilavuzdaki servis alani
. sletmeye alma dncesi kontrol listesi..........ccovviiieiiiiiiicncs 15 " . :
; ) . boyutlarina uyun. Bkz. "4.1.1 Dis Unite montaj sahasi
9.2 Bir test calistirmasi gergeklestirmek igin ... 15 ereksinimleri® ] 5]
9.3 Test calistirmasi yaparken hata kodlart..............ccccoiiennnnne. 16 9 :
10 Bertaraf 16 f\ UYAR
. . Cihaz strekli atesleme kaynaklarinin (6rnek: acik alevler,
11 Teknik ‘_’erller N 17 ¢alisan bir gazli gereg¢ veya calisan bir elektrikli isiticr)
11.1  Servis alani: Dig UNnite..........cceviiiiiiiiiiiiicci e 17 bulunmadigi bir odada saklanacaktir.
11.2  Boru semasi: Dis Unite 18
11.3  Kablo semasi: DIg UNite......ccooeviiiiiiiiiiiiceseceeeeeeee 19 A iKAZ
Cihaz genel halkin erisimine agik DEGILDIR, kolay erisime
karsi korunan, guvenli bir alana monte edin.
1 Bu dokiiman hakkinda ic ve dis dahil bu tinite ticari ve hafif endistriyel ortamda
i montaja uygundur.
Hedef kitle
Yetkili montorler
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2 Ozel montor giivenlik talimatlar

Unitenin agilmasi ve kapatilmasi (bkz. "4.2 Unitenin agilmasi ve
kapatilmasi™ > 6])

TEHLIKE: YANMA/HASLANMA RiSKi

TEHLIKE: ELEKTRIK GARPMASI SONUCU OLUM
RiSKi

TEHLIKE: ELEKTRIK GARPMASI SONUCU OLUM
RISKIi
Servis kapagi acgik konumdayken, KESINLIKLE iinitenin
basindan ayriimayin.

Disg linitenin montaji (bkz. "4.3 Dig Uinitenin montaji” [> 7])

UYARI

Dis Uniteyi sabitleme yontemi, bu kilavuzdaki talimatlara
uygun OLMALIDIR. Bkz. "4.3 Dis Unitenin montaji" [» 7].

Boru tesisati (bkz. "5 Boru tesisati” [» 8])

TEHLIKE: YANMA/HASLANMA RiSKi

A UYARI

Saha boru tesisati bu kilavuzdaki talimatlar dogrultusunda
OLMALIDIR. Bkz. "5.1 Sogutucu borularinin
baglanmasi" » 8].

A UYARI

Unitenin kiiglik hayvanlar tarafindan bir siginak olarak
kullaniimasini 6nlemek igin gerekli dnlemleri alin. Kiguk
hayvanlarin elektrikli parcalara temas etmesi arizalara,
dumana veya yangina yol agabilir.

Elektrik tesisati (bkz. "6 Elektrikli bilesenler"” [» 10])

TEHLIKE: ELEKTRIK GARPMASI SONUCU OLUM
RiSKi

A UYARI

Elektrik tesisati su talimatlar dogrultusunda OLMALIDIR:
= Bu kilavuz. Bkz. "6 Elektrikli bilesenler" [» 10].

= Uniteyle birlikte teslim edilen kablo semasi, servis
kapaginin i¢ kisminda bulunur. Lejantin gevirisi icin,
bkz. "11.3 Kablo baglanti semasi: Dis tnite" [» 19].

A UYARI

Glg besleme kablolari igin HER ZAMAN ¢ok damarli kablo
kullanin.

UYARI

= Tum kablolar mutlaka yetkili bir elektrik teknisyeni
tarafindan BAGLANMALI ve ulusal elektrik tesisati
mevzuatina uygun OLMALIDIR.

= Elektrik baglantilarini sabit kablolara yapin.

= Sahada temin edilen tim bilesenler ve tim elektrik
yapilari mutlaka ilgili mevzuata uygun OLMALIDIR.

A UYARI
= Gug¢ beslemesinde eksik veya yanlis bir N fazi varsa,
cihaz arizalanabilir.

= Uygun topraklama olusturun. Uniteyi KESINLIKLE bir
sebeke borusuna, darbe emicisine veya telefon
topraklamasina topraklamayin. Kusurlu topraklama,
elektrik carpmalarina neden olabilir.

= Gerekli sigortalari veya devre kesicileri takin.

= Elektrik kablolarini kablo kelepgeleri kullanarak
sabitleyin ve kablolarin keskin kenarlarla ve borularla,
ozellikle de yuksek basing tarafindaki borularla temas
etmemesine dikkat edin.

= Hasar gormis kablolari, uzatma kablolari veya yildiz
sistemi baglantilarini KULLANMAYIN. Aksi takdirde,
asiri 1Isinma, elektrik carpmalari veya yangin meydana
gelebilir.

= Bu Unitede bir inverter bulundugundan KESINLIKLE faz
ilerletme  kapasitori  kullanmayin. Faz ilerletme
kapasitoru performansi dusurir ve kazalara yol agabilir.

UYARI

Besleme kablosu zarar gorirse tehlikeye meydan
vermemek icin imalatgi, onun servis temsilcisi veya benzer
kalifiye bir personel tarafindan DEGISTIRILMELIDIR.

UYARI

Unitenin kiigiik hayvanlar tarafindan bir siginak olarak
kullaniimasini dnlemek icin gerekli énlemleri alin. Kigik
hayvanlarin elektrikli parcalara temas etmesi arizalara,
dumana veya yangina yol agabilir.

iKAZ

Gereginden uzun  kablolari  KESINLIKLE  Uniteye
yerlestirmeyin ve zorlamayin.

IKAZ

Unitelerin  sicaklik alarm ayarlamali  uygulamalarda
kullanilmasi igin, alarm sicakliginin asilmasi durumunda
sinyal i¢in 10 dakikalik bir gecikmenin éngérilmesi tavsiye
edilir. Normal igletim sirasinda, "Unitenin buzunu ¢ézmek"
icin veya "termostat durdurma" isletimindeyken Unite birkag
dakika durabilir.

Sogutucu sarji (bkz. "7 Sogutucu akigskan doldurma" [» 12])

UYARI

Sogutucu sarji bu kilavuzda gelen talimatlar dogrultusunda
OLMALIDIR. Bkz. "7 Sogutucu akigkan doldurma" [» 12].

UYARI

Sogutucu akiskan devresinin bazi kisimlari, belirli islevleri
olan bilesenlerden kaynaklanan diger kisimlardan
yalitilabilir (6rn. valfler). Bu nedenle sogutucu akiskan
devresinde vakumlama, basing tahliyesi veya devrenin
basinglandiriimasi igin ek servis portlari bulunur.

Unitede lehimleme yapilmasi gerekirse (inite iginde basing
kalmadigindan emin olun. Dahili basinglarin asagidaki
sekilde acik olarak gésterilen TUM servis portlariyla tahliye
edilmesi gerekir. Konum, model tirtine baglidir.

UYARI: HAFIF YANICI MADDE

Bu unitenin icindeki sogutucu orta derecede tutugkandir.

Montaj kilavuzu
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3 Kutu hakkinda

UYARI

= Unitenin icindeki sogutucu orta derecede tutuskandr,
ancak normal olarak sizintt YAPMAZ. Sogutucu odanin
icinde kacak yapar ve ocak, Isitici ya da firin atesi ile
temas ederse, yangin veya zararli gaz olusumuna yol
acabilir.

= Tum alevli 1sitma cihazlarini KAPATIN, odayi
havalandirin ve Uniteyi satin aldiginiz saticiyla temas
kurun.

= Servis elemani, sogutucunun kagak yaptigr kisimdaki
onarimi  yaptigini  teyit edinceye kadar Uniteyi
KULLANMAYIN.

A UYARI

Cihaz sirekli atesleme kaynaklarinin (6rnek: agik alevler,
calisan bir gazli gereg veya calisan bir elektrikli 1siticr)
bulunmadigi bir odada saklanacaktir.

A UYARI

= Sogutucu cevrimi pargalarini  DELMEYIN ya da
YAKMAYIN.

= Uretici tarafindan  onerilenler disinda  temizlik
malzemeleri veya buz ¢6zme islemini hizlandirma
yontemleri KULLANMAYIN.

= Sistemin igindeki sogutucunun kokusuz olduguna
dikkat edin.

A UYARI

= Sogutucu olarak yalnizca R32 kullanin. Diger maddeler
patlamalara ve kazalara neden olabilir.

= R32 florlu sera gazlari igerir. Kiresel isinma potansiyeli
(GWP) degeri 675'tir. Bu gazlarin atmosfere salinimina
KESINLIKLE izin vermeyin.

= Sogutucu akiskan doldururken, DAIMA koruyucu
eldiven ve koruyucu gozluk takin.

isletmeye alma (bkz. "9 igletmeye alma" [» 15])

A UYARI

Devreye alma, bu kilavuzdaki talimatlara uygun
OLMALIDIR. Bkz. "9 isletmeye alma" [» 15].

3 Kutu hakkinda

Su hususlari dikkate alin:

= Teslim sirasinda, lnitede hasar ve eksiklik olup olmadigi kontrol
EDILMELIDIR. Tespit edilen hasarlar veya eksik pargalar derhal
tasimacinin hasar servis yetkilisine rapor EDILMELIDIR.

= Tasima sirasindaki hasara mani olmak igin Uniteyi mumkin
oldugunca nihai montaj konumuna getirene kadar ambalajindan
ctkarmayin.

= Uniteyi nihai kurulum konumuna getirirken izlemek istediginiz yolu
onceden hazirlayin.

3.1 Dis Unite

311 Aksesuarlari dig liniteden s6kmek igin

s N

a b c

V110000000004
/_ﬁiiﬁﬁﬁﬁﬁiii@/

Genel giivenlik dnlemleri
Dig Unite montaj kilavuzu
Ek (LOT 21)
Florlu sera gazlar etiketi
Eneriji etiketi
Sargi baglar

-0 Q0T O

Unite montaji

4
4.1 Montaj sahasinin hazirlanmasi
A UYARI
Cihaz strekli atesleme kaynaklarinin (6rnek: acik alevler,

calisan bir gazli gere¢ veya calisan bir elektrikli isiticr)
bulunmadigi bir odada saklanacaktir.

411 Dis linite montaj sahasi gereksinimleri

Aralik koyma ile ilgili hususlarn dikkate alin. "Teknik veriler"
bolimiine ve 6n kapagin i¢ tarafindaki sekillere bakin.

BiLGI

Ses basinci seviyesi 70 dBA'dan azdir.

A iKAZ
Cihaz genel halkin erisimine agik DEGILDIR, kolay erisime
karsi korunan, giivenli bir alana monte edin.

ic ve dis dahil bu (inite ticari ve hafif endiistriyel ortamda
montaja uygundur.

Dis Unite yalnizca dis mekanda kurulum ve asagidaki ortam
sicakliklari igin tasarlanmigtir:

Sogutma modu Isitma modu

-10~46°C DB -15~15,5°C WB

AZAS100~140MUV/Y
Sky Air Active-series
4P743507-1B — 2024.05
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4 Unite montaji

4.2 Unitenin agilmasi ve kapatilmasi

4.21 Dis uiniteyi agmak igin

A TEHLIKE: ELEKTRIK GARPMASI SONUCU OLUM
RiSKi

TEHLIKE: YANMA/HASLANMA RiSKi

1 Servis kapagini agin.

@ DiKKAT

Termistor tespit plakasini (2) ¢ikarmak igin diz uglu bir
tornavida kullanin.

Termistér gdvdesini  kaplayan kapadi KESINLIKLE
ctkarmayin.

422 Dis liniteyi kapatmak igin

TTTT7TITTTTTT
/1(7171717171717_171717171742”_7%

1 Boru giris 6n ve arka plakasini geri takin.

2 Gerekliyse, boru giris 6n plakasini c¢ikarin. Bu, o6rnegin,
asagidaki durumlarda gereklidir:

= "5.1 Sogutucu borularinin baglanmasi" [» 8].
= "6.4 Elektrik kablolarini dig tniteye baglamak igin" [» 11].
= "7 Sogutucu akiskan doldurma" [» 12].

3 Gerekliyse, boru giris arka plakasini cikarin. Bu, 06rnegin,
asagidaki durumlarda gereklidir:

= "5.1 Sogutucu borularinin baglanmasi" [» 8].
= "6.4 Elektrik kablolarini dis Uniteye baglamak igin" [» 11].

4 Gerekliyse, arka kapagi acin. Bu, 06rnegin, asagidaki
durumlarda gereklidir:

= "6.4 Elektrik kablolarini dis Uniteye baglamak icin" > 11].
= "7 Sogutucu akiskan doldurma" [» 12].

Montaj kilavuzu DAIKIN AZAS100~140MUV/Y
6 Sky Air Active-series
4P743507-1B — 2024.05



4 Unite montaiji

@ DIKKAT 4.3.2 Dis Uiniteyi monte etmek icin

Termistor tespit plakasinin (2) kancalarini arka kapaga
dogru monte etmeye dikkat edin.

3 Servis kapagini geri takin.

4.3.3 Tahliyeyi saglamak igin

4.3 Dis tnitenin montaiji BILGI

. . L. Gerekirse, drenaj suyunun akmasini 6nlemek igin bir
4.3.1 Montaj yapisini saglamak igin drenaj tapasi kiti (sahadan temin edilir) kullanabilirsiniz.
Asagidaki gibi 4 takim kaide civatasi, somun ve pul (sahadan temin DIKKAT
edilir) hazirlaymn:

Dis Unitenin drenaj delikleri montaj tablasi veya zemin
yuzeyi ile kapaniyorsa, dis Unitenin altinda 150 mm'den
fazla bir bos alan olusturmak igin Uniteyi yiikseltin.

2150 mm

Drenaj delikleri (6l¢iiler mm cinsindendir)

i
160 620 160
\ B

| i
,IA_ q @
vl o o @ Q9
& & & e m
N g
Pl || ] 8

36 T

61 C

[mm] 262 ‘ D

. 416 _E

a Unitenin alt plakasinin drenaj deliklerinin 595 ‘
kapatmadiginizdan emin olun.
— A Tahliye tarafi
BILGI B Ankraj noktalari arasindaki mesafe
.. i . e C Altgévde
Civatalarin ¢ikintili st bélimlerinin yiksekliginin 20 mm D Drenaj delikleri
olmasi Onerilir. E Kar igin montaj deligi

Kar

jjﬁ I Kar yagisi alan bdlgelerde, 1s1 esanjorl ile dis plaka arasinda kar
u birikerek donabilir. Bu durum isletme verimini dusurebilir. Bunu
onlemek igin:
DIKKAT 1 Duz uglu bir .torn‘al\./lc.ia ve bir gekic ile baglanti noktalarina
vurarak montaj deligini (a) agin.
Dis Uniteyi plastik pullarla (a) somunlar kullanarak kaide ¥

civatalarina sabitleyin. Baglanti bolgesi tzerindeki kaplama
soyulmussa, metal kolayca paslanabilir.

[

2 Capaklari temizleyin ve paslanmayi 6nlemek igin tamir boyasi
kullanarak kenarlarla etrafindaki alanlari boyayin.

AZAS100~140MUV/Y DAIKIN Montaj kilavuzu
Sky Air Active-series 7
4P743507-1B — 2024.05



5 Boru tesisati

4.3.4 Dis uinitenin diigsmesini 6nlemek igin

Unite gigli riizgar tarafindan devrilebilecek bir yere monte
edilmigse, su 6nlemleri alin:

1 Asagidaki sekilde gosterildigi gibi 2 adet kablo (sahada temin
edilir) hazirlayin.

2 2 kabloyu dis Unite Uzerinden gegirin.

3 Kablolarin boyaya zarar vermesini énlemek igin, kablolar ile dig
Unite arasina kauguk bantlar (sahada temin edilir) yerlestirin.

Kablolarin uglarini takin.

Kablolari sikin.

5 Boru tesisati

5.1 Sogutucu borularinin baglanmasi
TEHLIKE: YANMA/HASLANMA RiSKi

511 Sogutucu borularini dig liniteye baglamak
icin

Asagidakileri akilda tutun:

= Boru uzunlugu. Saha borularini miimkiin oldugunca kisa tutun.

= Borularin korunmasi. Saha borularini fiziksel hasara karsi
koruyun.

Sogutucu borularini  Unitenin  6n, alt, yan veya arkasina
yonlendirebilirsiniz.

b

Onden baglanti
Alttan baglanti
Yan baglanti
Arka baglant

Q0T

1 Asagidaki plakalari ¢ikarin:

Ayrintilar icin bkz. "4.2.1 Dig Uniteyi agmak icin" [» 6].

= Servis kapagi (a) ve boru giris 6n plakasini (b) ¢ikarin.

= Sogutucu borularinin, lnitenin arka tarafina yonlendirilmesi
durumunda, boru giris arka plakasini (c) da ¢ikarin.

b

a Servis kapagi
b Boru giris 6n plakasi
¢ Boru giris arka plakasi

2 Baglanti noktalarina kiiglik diiz uglu bir tornavida ve bir gekic ile
vurarak alt plakada veya boru giris plakasinda bulunan montaj
deligini (a) agin. istege bagh olarak, metal testeresi ile yariklari
(b) kesip cikarin.

a Borular igin montaj deligi
b Yark

DIKKAT
Montaj delikleri acilirken dikkat edilecekler:

* Muhafazaya ve altta bulunan borulara hasar vermekten
kaginin.

= Montaj deliklerini agtiktan sonra, ¢apaklari almanizi ve
paslanmayi o6nlemek icin tamir boyasi kullanarak
kenarlari ve etrafindaki alanlari boyamanizi 6neririz.

= Montaj deliklerinden elektrik kablolarini gecirirken zarar
vermemek igin kablolari koruyucu bantla sarin.

DIKKAT

Montaj deligini agarken alt plakay! bukmekten kaginin.

3 Gaz ve sivi borularini baglayin.

= Sivi borularini (a) sivi stop vanasina (A) baglayin.
= Gaz borularini (b) gaz stop vanasina (B) baglayin.

Montaj kilavuzu

8

DAIKIN

AZAS100~140MUV/Y
Sky Air Active-series
4P743507-1B — 2024.05



5 Boru tesisati

Stop vanasi (sivi)
Stop vanasi (gaz)
Sivi borulari
Gaz borulari

oo 0>

4 Sogutucu borularini yalitin:

= Sivi borularini (a) ve gaz borularini (b) yahtin.
= Kauvislerin etrafina 1s1 yalitimi sarin ve ardindan vinil bant (e)

ile kaplayin.

= Saha borularinin  higbir
dokunmadigina emin olun.
= Yalitim uglarini kapatin (sizdirmazlik maddesi vb.) (c).

Ornek: Onden baglant:

Stop vanasi (sivi)
Stop vanasi (gaz)
Sivi borular

Gaz borulari
Yalitim uglari
Kompresor

Vinil bant

cooTo W@>

Ornek: Arkadan baglanti

Stop vanasi (sivi)
Stop vanasi (gaz)
Sivi borulari

Gaz borular
Yalitim uglari
Kompresor

Vinil bant

coo0oTo >

@ DIKKAT

Acikta kalan borular yogusmaya neden olabilir.

6 Servis kapagi ve boru giris plakasini yerlerine takin.

7 Kar ve kiigik hayvanlarin sisteme girisini 6nlemek igin tim

(d)

bosluklar kapatin (6rnek: a).

o

DIKKAT

Havalandirma deliklerini kapatmayin. Bu durum Unite
icindeki hava dolasimini etkileyebilir.

A

UYARI

Unitenin kiigiik hayvanlar tarafindan bir siginak olarak
kullaniimasini 6nlemek igin gerekli énlemleri aln. Kiguk
hayvanlarin elektrikli parcalara temas etmesi arizalara,
dumana veya yangina yol agabilir.

DIKKAT

Sogutucu borularini  bagladiktan ve vakumlu kurutma
yaptiktan sonra stop vanalarini agtiginizdan emin olun.
Sistemin stop vanalari kapali olarak ¢alistiriimasi
kompresori bozabilir.

Sogutucu akiskan borularinin
kontrolii

Sogutucu borularinin kontrol edilmesi:
Kurulum

5.2.2

Pl
@
(&)

(7]

e

Basing gostergesi
Azot

Sogutucu

Tarti

Vakum pompasi
Durdurma vanasi

-0 Q0T Q

Kacak testini yapmak igin

Kagak testi EN378-2 sartlarini yerine getirmelidir.

5 Dis Unite i¢ Uniteden yukarida monte edilirse, stop vanalari
Uzerinde yogusan suyun i¢ Uniteye gitmesini énlemek igin stop
vanalarini (A, B, yukariya bakin) yalitim malzemesi ile kapatin.

AZAS100~140MUV/Y
Sky Air Active-series
4P743507-1B — 2024.05
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6 Elektrikli bilesenler

Basing sizdirmazlik testi

@ DIKKAT

Unitenin maksimum ¢alisma basincini GECMEYIN (bkz.
“PS High”, Unite etiketi).

1 Sistemi, en az 0,2 MPa'lik (2 bar) bir gbésterge basinci elde
edilinceye kadar azot gaziyla doldurun. Kucuk kacaklarin tespit
edilmesi igin 3,0 MPa'ya (30 bar) kadar basinglandiriimasi
Onerilir.

2 Kabarcik testi ¢ozeltisini tim baglantilara uygulayarak kacak
olup olmadigini kontrol edin.

@ DIKKAT

HER ZAMAN teknik hirdavat saticisi tarafindan tavsiye
edilen bir kopuUk testi ¢ozeltisi kullanin.

ASLA sabunlu su KULLANMAYIN:

= Sabunlu su, havsa somunlari veya stop vanasi
basliklari gibi bilesenlerin ¢catlamasina neden olabilir.

= Sabunlu su, borular sogudugunda donacak olan nemi
emen tuz igerebilir.

= Sabunlu su, havsali baglantilarin asinmasina neden
olabilecek amonyak icerir (piring havsa somunu ile
bakir havsa arasinda).

3 Tudm azot gazini tahliye edin.

5.2.3 Vakumla kurutma yapmak igin

@ DIKKAT

= Verimi artirmak i¢in vakum pompasini hem gaz stop
vanasinin servis agzina hem de sivi stop vanasinin
servis agzina baglayin.

= Kagak testi ve vakumla kurutma 6ncesinde, gaz stop
vanasi ile sivi stop vanasinin sikica kapali oldugundan
emin olun.

1 Manifold Uzerindeki basing -0,1 MPa (-1 bar) olana kadar
sistemi vakumlayin.

2 4-5 dakika boyunca oldugu gibi birakin ve ardindan basinci
kontrol edin:

Eger basing... O zaman...

Degismiyorsa Sistemde nem yoktur. Bu

prosedur tamamlanmistir.

Sistemde nem vardir. Bir
sonraki adima gegin.

Artiyorsa

3 Sistemi en az 2 saat boyunca -0,1 MPa (-1 bar) manifold
basincina kadar vakumlayin.

4 Pompayl KAPALI konuma getirdikten sonra, basinci en az
1 saat boyunca kontrol edin.

5 Hedef vakum degerine ULASILMAZSA veya vakum 1 saat
boyunca KORUNAMAZSA, su islemleri uygulayin:

= Kagak olmadigini tekrar kontrol edin.
= Vakumlu kurutma iglemini tekrarlayin.

@ DIKKAT

Sogutucu borularini  bagladiktan ve vakumlu kurutma
yaptiktan sonra stop vanalarini agtiginizdan emin olun.
Sistemin stop vanalari kapali olarak c¢alistiriimasi
kompresori bozabilir.

6 Elektrikli bilegenler

A TEHLIKE: ELEKTRIK CARPMASI SONUCU OLUM
RISKI

A UYARI

Cihaz, ulusal kablo tesisat yonetmeliklerine uygun bicimde
monte EDILMELIDIR.

A UYARI

Glc besleme kablolari igin HER ZAMAN ¢ok damarli kablo
kullanin.

UYARI

Besleme kablosu zarar gorirse tehlikeye meydan
vermemek icin imalatgi, onun servis temsilcisi veya benzer
kalifiye bir personel tarafindan DEGISTIRILMELIDIR.

iKAZ

Gereginden uzun  kablolar
yerlestirmeyin ve zorlamayin.

KESINLIKLE  initeye

iKAZ

Unitelerin ~ sicaklik alarm ayarlamali uygulamalarda
kullaniimasi igin, alarm sicakliginin asilmasi durumunda
sinyal icin 10 dakikalik bir gecikmenin 6ngorilmesi tavsiye
edilir. Normal isletim sirasinda, "Unitenin buzunu ¢ézmek"
icin veya "termostat durdurma” isletimindeyken Unite birkac
dakika durabilir.

> B B

6.1 Elektrik uyumlulugu hakkinda

AZAS100~140MUV

EN/IEC 61000-3-12 (Her bir fazda >16 A ve <75 A giris akimi ile
kamuya agik dislik akimli sistemlere bagdlanan cihaz tarafindan
dretilen harmonik akimlar igin sinirlari tespit eden Avrupa/
Uluslararasi Teknik Standardi.) ile uyumlu cihaz.

AZAS100~140MUY

EN/IEC 61000-3-2 (Her bir fazda <16 A giris akimi ile kamuya agik
dusuk akiml sistemlere baglanan cihaz tarafindan Gretilen harmonik
akimlar igin sinirlari  tespit eden Avrupa/Uluslararasi Teknik
Standard.) ile uyumlu cihaz.

6.2 Elektrik kablolar baglanirken
dikkat edilmesi gerekenler

Sikma torklari

Oge Sikma torku (N°m)
M4 (X1M) 1,2~1,8
M4 (toprak) 1,2~1,4
M5 (X1M) 2,0~3,0
M5 (toprak) 2,4~2,9

@ DIKKAT

Kablo terminalinde sinirli alan varsa, kivrimli sikma tarzi
halka terminaller kullanin.

Montaj kilavuzu
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6 Elektrikli bilesenler

6.3 Standart kablo elemanlarinin spesifikasyonlari
Bilesen AZAS100~140MUV AZAS100~140MUY
100 125 140 100 125+140
Gug¢ besleme kablosu MCA® 21,8 A 28,3A 276 A 14,6 A 15,1 A
Gerilim araligi 220~240V 380~415V
Faz 1~ 3N~
Frekans 50 Hz

Kablo ebatlari

Ulusal kablo tesisat yonetmeliklerine uygun olmalidir

3 damarli kablo

‘ 5 damarli kablo

Tel buyUkligi akima baglidir, ancak en az:

4,0 mm? ‘ 2,5 mm?

Ara baglanti kablosu (i¢ < dis) Voltaj

220-240 V

Kablo boyutu

Sadece c¢ift yalitim sunan ve gegerli voltaja uygun olan uyumlu kablo kullanin.

4 damarl kablo

Minimum 2,5 mm?

Onerilen saha sigortasi 25A

32A | 16 A

Toprak kagagi devre kesici / artik akim cihazi

Ulusal kablo tesisat yonetmeliklerine uygun olmalidir

@ MCA=Minimum devre amperi. Belirtilen degerler maksimum degerlerdir (tam degerler igin i¢ Gnite kombinasyonlari elektrik verilerine bakin).

Not: Dis kullanima uygun cihazlarin pargalarinin besleme kablolari, polikloropren kilifli esnek kablodan (kod tanimlamasi 60245 |IEC 57) daha

hafif olmamalidir.

DIKKAT

Ornek: AZAS100~140MUV

Tek parga (tek damarl) teller kullanmanizi éneririz. Orgiili a
tellerin kullanilmasi durumunda, ug¢ kelepgesinde dogrudan
kullanim igin veya yuvarlak sikistirma stilindeki terminale c
yerlestirme icin iletkenin ucunu saglamlastirmak amaciyla
orglleri hafifce bukin. Ayrintilar montajci  referans
kilavuzundaki "Elektrik kablo baglantilari yapilirken ana e
esaslar" boliminde agiklanmaktadir. o
6.4 Elektrik kablolarini dis liniteye
baglamak igin
DIKKAT
= Kablo semasini (Uniteyle birlikte verilir, servis kapaginin
i¢c kisminda bulunur) takip edin.
= Elektrik kablolarinin servis kapaginin yerine diizgiin z gFahtaf kUtUsuyl .
. X . op vanasi baglama plakasi
takilmasina mani OLMADIGINDAN emin olun. ¢ Terminal blogu
: - d Toprak kablosu
1 Servis kapagini ¢ikartin. e  Gii besleme kablosu
2 Ara baglanti kablosunu ve gii¢ beslemesini su sekilde baglayin: f Ara baglanti kablosu
g Baglama sarimi
AZAS-MV AZAS-MY
1~50 Hz 3N~50 Hz 3 Kablolari (gu¢ besleme ve ara baglanti kablosu) stop vanasi
220-240 V 380-415V baglama plakasina kablo bagdi ile tespit edin ve kablolari
yukaridaki ¢izime gore yonlendirin.
4 Bir montaj deligi segin ve diiz uglu bir tornavida ve bir gekic ile
baglanti noktalarina vurarak montaj deligini agin.
5 Kablolar cergeveden gegirerek yonlendirin ve kablolari montaj
deliginde gergeveye baglayin.
a Ara baglanti kablosu
b Gig besleme kablosu
c Toprak kagagi devre kesicisi
d Sigorta
e Kullanici arabirimi
AZAS100~140MUV/Y DAIKIN Montaj kilavuzu
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7 Sogutucu akiskan doldurma

Cerceveden
gecirerek déseme

3 olasiliktan birini segin:

a Gug besleme kablosu

b Ara baglanti kablosu

Cerceveye
baglanmasi

Kablolar tniteden yonlendirilirken montaj
deliginde bir kablo borusu koruma rakoru
(PG pargalari) takilabilir.

Bir kablo borusu kullanmadiginiz zaman,
montaj deligi kenarinin kablolari kesmesini
onlemek igin kablolari vinil borular ile
koruyun.

a

A Dig Unitenin i¢ kismi
B Dis unitenin dig kismi
a Kablo

b Rakor

¢ Somun

d Cergeve

e Hortum

DIKKAT
Montaj delikleri acilirken dikkat edilecekler:

= Muhafazaya ve altta bulunan borulara hasar vermekten
kaginin.

= Montaj deliklerini agtiktan sonra, ¢apaklari almanizi ve
paslanmayi 6nlemek icin tamir boyasi kullanarak
kenarlari ve etrafindaki alanlari boyamanizi éneririz.

= Montaj deliklerinden elektrik kablolarini gecirirken zarar
vermemek igin kablolari koruyucu bantla sarin.

6 Servis kapagini yerine takin.

7 Gug besleme hattina bir toprak kagagi devre kesici ile sigorta
baglayin.

7 Sogutucu akigkan doldurma

71 Sogutucu sarj etme hakkinda

Dis Unitenin sogutucu sarji fabrikada yapilmistir, ancak bazi hallerde
asagidakilerin yapilmasi gerekebilir:

Ne Zamani

ilave sogutucunun sarj edilmesi | Toplam sivi borusu uzunlugu
belirtilenden fazla oldugunda
(ileriye bakin).

Ne Zamani

Sogutucunun tamamen yeniden |Ornek:

sarj edilmesi = Sistemin  yeri

Zaman.

degistirildigi

= Bir kagak sonrasinda.

ilave sogutucunun sarj edilmesi

llave sogutucu sarj edilmeden énce, dis (nitenin harici sogutucu
borularinin kontrol edildiginden (kagak testi, vakumla kurutma) emin
olun.

BiLGI
Unitenin ve/veya kurulumun kosullarina bagh olarak,
sogutucu sarji yapabilmek icin 6nce elektrik kablolarinin

baglanmasi gerekebilir.

Tipik is akisi — Sogutucu sarji tipik olarak asagidaki asamalardan
olusur:

1 llave sarj gerekip gerekmediginin ve ne kadar sarj edileceginin
belirlenmesi.

2 Gerektiginde ilave sogutucunun sarj edilmesi.

Florlu sera gazlar etiketinin doldurulmasi ve dig Unitenin igine
tutturulmasi.

Sogutucunun tamamen yeniden sarj edilmesi

Sogutucu tam olarak yeniden sarj etmeden Once, asagidakilerin
yapildigindan emin olun:

1 Sistemdeki tim sogutucu geri alinir.

2 Dis unitenin harici sogutucu borulari kontrol edilmelidir (kagak
testi, vakumla kurutma).

3 Dis Unitenin dahili sogutucu borularinda kagak testi yapilmalidir.

@ DIKKAT

Tamamen yeniden sarj etmeden 6nce dis Unitenin dabhili
sogutucu akigkan borularinda da vakumla kurutma iglemi
gerceklestirin.

DIKKAT

Dig Unitenin dahili sogutucu borularinda vakumla kurutma
veya tam sarj islemi yapmak igin vakumlama veya yeniden
sarj isleminin geredi gibi yapilabilmesi bakimindan
sogutucu devresinde gerekli vanalari agacak olan vakum
modunun etkinlestiriimesi gerekir (bkz. "7.3.2 Vakum modu
saha ayarini  etkinlestirmek/devre  disi  birakmak
icin" [» 13]).

= Vakumlama veya yeniden sarj isleminden dnce "vakum
modu" saha ayarini etkinlestirin.

= Vakumlama veya yeniden sarj islemini bitirdikten sonra
"vakum modu" saha ayarini devre digi birakin.

A UYARI

Sogutucu akigkan devresinin bazi kisimlari, belirli islevleri
olan bilesenlerden kaynaklanan diger kisimlardan
yalitilabilir (6rn. valfler). Bu nedenle sogutucu akiskan
devresinde vakumlama, basing tahliyesi veya devrenin
basinglandiriimasi igin ek servis portlari bulunur.

Unitede lehimleme yapiimasi gerekirse Unite iginde basing
kalmadigindan emin olun. Dahili basinglarin asagidaki
sekilde acik olarak gésterilen TUM servis portlariyla tahliye
edilmesi gerekir. Konum, model tiirtine baglidir.

Montaj kilavuzu
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7 Sogutucu akigskan doldurma

4-5 HP
I
0
a Dahili servis agzi
b Servis agzi dahil stop vanasi (sivi)
¢ Servis agzi dahil stop vanasi (gaz)
6 HP

o— 1
o|—

a Dahili servis agzi
b Servis agz dahil stop vanasi (sivi)
¢ Servis agzi dahil stop vanasi (gaz)

Tipik is akisi — Tam olarak sogutucu sarj tipik olarak asagidaki
asamalardan olusur:

1 Ne kadar sogutucu sarj edileceginin belirlenmesi.
2 Sogutucu sarijl.

3 Florlu sera gazlar etiketinin doldurulmasi ve dis tnitenin igine
tutturulmasi.

7.2 Sogutucu hakkinda

Bu (iriin florlu sera gazlari igerir. Gazlari atmosfere desarj ETMEYIN.
Sogutucu tipi: R32
Kuresel 1sinma potansiyel (GWP) degeri: 675

lgili mevzuat uyarinca diizenli araliklarla sodutucu kacaklarinin
kontrol edilmesi gerekebilir. Daha fazla bilgi igin montajcinizla temas
kurun.

UYARI: HAFIF YANICI MADDE

Bu Unitenin igindeki sogutucu orta derecede tutuskandir.

UYARI

= Unitenin igindeki sogutucu orta derecede tutuskandir,
ancak normal olarak sizintt YAPMAZ. Sogutucu odanin
icinde kacak yapar ve ocak, isitici ya da firin atesi ile
temas ederse, yangin veya zararli gaz olusumuna yol
acabilir.

= Tum alevli sitma cihazlarini KAPATIN, odayi
havalandirin ve Uniteyi satin aldiginiz saticiyla temas
kurun.

= Servis elemani, sogutucunun kagak yaptigi kisimdaki
onarimi  yaptigini  teyit edinceye kadar Uniteyi
KULLANMAYIN.

A UYARI

Cihaz surekli atesleme kaynaklarinin (6rnek: agik alevler,
calisan bir gazli gereg¢ veya calisan bir elektrikli isiticr)
bulunmadigi bir odada saklanacaktir.

A UYARI

= Sogutucu gevrimi parcalarini DELMEYIN ya da
YAKMAYIN.

= Uretici tarafindan  onerilenler disinda  temizlik
malzemeleri veya buz ¢6zme islemini hizlandirma
yontemleri KULLANMAYIN.

= Sistemin icindeki sogutucunun kokusuz olduguna
dikkat edin.

7.3 Sogutucunun tamamen yeniden
sarj edilmesi

7.31 Tamamen yenileme miktarini belirlemek

icin
Tamamen yenileme miktarini (kg) belirlemek igin
Model Uzunluk
5~30 m
AZAS100-125 2,6 kg
AZAS140 29kg

7.3.2 Vakum modu saha ayarini etkinlestirmek/
devre digi birakmak igin

Aciklama

Vakumlu kurutma veya dis Unitenin i¢ sogutucu akigkan borularinda
tamamen yenileme yapmak igin sogutucu akiskan devresinde gerekli
valfleri agacak vakum modunun etkinlestirimesi ve bdylece
vakumlama isleminin veya sogutucunun yenilenmesinin dogru
sekilde yapilabilmesi gerekir.

Vakum modunu etkinlestirmek igin:

Vakum modunun etkinlestiriimesi, BS* basma butonlarinin PCB
(A1P) Uzerinden calistirimasi ve geri beslemenin 7-segmentli
ekranlardan okunmasi ile yapilr.

Canl pargalara dokunmamak igin anahtarlari ve basma butonlari
izoleli bir gubuk (kapali bir tikenmez kalem gibi) ile calistirin.

[o]j@)

1 Uniteye enerji verilmis durumda ve calismazken BS1 basma
digmesini 5 saniye basil tutun.

Sonug: Ayar moduna ulagirsiniz, 7 segmentli ekran '2 0 0'
gosterecektir.

AZAS100~140MUV/Y
Sky Air Active-series
4P743507-1B — 2024.05
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8 Dig Unitenin montajinin tamamlanmasi

o a W DN

Sayfa 2—-28'e ulasana kadar BS2 butonuna basin.
2-28'e ulasildiginda, BS3 butonuna bir kez basin.

BS2 butonuna bir kez basarak ayari '1' olarak degistirin.
BS3 butonuna bir kez basin.

Ekran artik yanip sénmediginde, vakum modunu etkinlestirmek
icin BS3 butonuna tekrar basin.

Vakum modunu devre digi birakmak igin:

Uniteyi sarj ettikten veya vakumladiktan sonra, ayari '0' konumuna
geri getirerek vakum modunu devre digi birakin.

is bittikten sonra elektronik aksam kutusu kapagini ve 6én kapagi
mutlaka yerlerine takin.

DIKKAT

Calisirken anahtar kutusu Uzerindeki servis kapagdi
haricinde bltin dis panellerin kapali oldugundan emin
olun.

Gucl agmadan once, anahtar kutusunun kapagini sikica
kapatin.

7.3.3 Sogutucu sarji: Kurulum

Bkz. "5.2.1 Sogutucu borularinin kontrol edilmesi: Kurulum" [» 9].

7.3.4 Sogutucuyu tamamen yeniden sarj etmek

icin

A UYARI

= Sogutucu olarak yalnizca R32 kullanin. Diger maddeler
patlamalara ve kazalara neden olabilir.

= R32 florlu sera gazlari igerir. Kiresel 1Isinma potansiyeli
(GWP) degeri 675'tir. Bu gazlarin atmosfere salinimina
KESINLIKLE izin vermeyin.

= Sogutucu akiskan doldururken, DAIMA koruyucu
eldiven ve koruyucu gozluk takin.

Onkosul: Sogutucu tam olarak yeniden sarj edilmeden &nce,
sistemin gazi toplanmali, dis Unitenin harici sogutucu borulari
kontrol edilmeli (kagak testi, vakumla kurutma) ve dis tnitenin dahili
sogutucu borularinda vakumla kurutma yapilmalidir.

1

a b O DN

7.4

1

Henlz yapilmamigsa (Unitenin vakumla kurutulmasi igin),
vakum modunu etkinlestirin (bkz. "7.3.2 Vakum modu saha
ayarini etkinlestirmek/devre disi birakmak igin" [» 13])

Sogutucu tlplni sivi stop vanasinin servis agzina baglayin.
Sivi stop vanasini agin.
Tam sogutucu miktarini sarj edin.

Vakum modunu devre disi birakin (bkz. "7.3.2 Vakum modu
saha ayarini etkinlestirmek/devre disi birakmak igin" [» 13]).

Gaz stop vanasini agin.

Florlu sera gazlar etiketini
yapistirmak igin
Etiketi asagidaki gibi doldurun:

M Contains fluorinated greenhouse gases

0= Jo—a
GWF XXX : _b
(2]

r. 9 0+0-= kg ——c¢
Ad Gv::o’;kg tCOeq—d

a Fabrika sogutucu sarji: Unite isim plakasina bakin
b Sarj edilen ilave sogutucu miktar
¢ Toplam sogutucu akigkan miktari

d Toplam sogutucu sarjinin florlu sera gazi miktari, ton
CO, esdegeri olarak ifade edilir.
e GWP = Kiresel Isinma Potansiyeli

DIKKAT

Florlu sera gazlan hakkindaki gegerli mevzuat, Unitenin
sogutucu sarjinin hem agirlik hem de CO, esdegeri olarak
belirtiimesini gerektirir.

CO, esdegeri ton miktarini hesaplamak igin formiil:
Sogutucunun GWP degeri x toplam sogutucu sarji [kg
olarak]/1000

Sogutucu sarj etiketinde belirtilen GWP degerini kullanin.

2 Etiketi dis Unitenin icine yerlestirin. Bunun igin kablo semasi
etiketi Gzerinde ayrilmis 6zel bir yer vardir.

8 Dis Ginitenin montajinin
tamamlanmasi

8.1 Sogutucu borularini yalitmak igin

Sarj prosedurunu bitirdikten sonra borular yalitiimalidir. Asagidaki
noktalari g6z 6niinde bulundurun:

= Sivi ve gaz borularini mutlaka yalitin (tim Gniteler icin).

= Sivi borulari igin 70°C sicakliga dayanabilen isiya dayanikh
polietilen kopik ve gaz borulari igin 120°C sicaklia dayanabilen
polietilen képuk kullanin.

= Sogutucu borularinin yalitimini montaj ortamina gore takviye edin.

Ortam sicakhgi Nem Maksimum kalinlik
<30°C %75 ila %80 RH 15 mm
>30°C 2%80 RH 20 mm

Dis ve i¢ Uinite arasinda

1 Sogutucu akigkan borularini ve kablolari asagida gosterildigi
sekilde yalitin ve sabitleyin:

Gaz borusu

Gaz borusu yalitimi

Ara baglanti kablosu

Saha kablolari (uygulanabilir ise)
Sivi borusu

Sivi borusu yalitimi

g Sonislem bandi

-0 Q0T O

2 Servis kapagini monte edin.

Montaj kilavuzu
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9 isletmeye alma

8.2 Kompresoriin yalitim direncini
kontrol etmek i¢gin

DIKKAT

Montajdan sonra sogutucu kompresérde birikirse,
kutuplarin Gzerindeki yaltim direnci disebilir ancak en az
1 MQ ise, Unite arizalanmayacaktir.

= Yalitimi 6lgerken 500 V'lik bir mega test cihazi kullanin.

= Dusuk gerilimli devreleri Olcerken mega test cihazi
KULLANMAYIN.

1 Kutuplar lGzerindeki izolasyon direncini lgun.

Anahtar kutusunda KESINLIKLE gevsek baglanti veya
hasarli elektrik bileseni bulunmamalidir.

Kompresoriin izolasyon direnci NORMAL olmalidir.

ic ve dis Unitelerin igerisinde KESINLIKLE hasarli bilesen
veya sikismis borular bulunmamalidir.

KESINLIKLE sogutucu akigkan kagagi bulunmamalidir.

Dogru boyutta borular désenmeli ve borular dogru sekilde
yalitimahdir.

HEREREERN NN AEE NN

Dis Unitedeki durdurma vanalari (gaz ve sivi) tamamen

acik olmalidir.

ise 0O zaman

>1 MQ |izolasyon direnci dogrudur. Bu prosediir
tamamlanmigtir.

<1 MQ |izolasyon direnci dogru degildir. Bir sonraki adima

gegin.

2 Gilcu ACIN ve 6 saat boyunca agik birakin.

Sonug: Kompresor isinacak ve kompresor igindeki sogutucuyu
buharlastiracaktir.

3 Izolasyon direncini tekrar dlgiin.

9 isletmeye alma

Latfen mdusteriye (EU)2016/2281 uyarinca gevre dostu tasarim
verilerini saglayin. Bu veriler montér bagvuru kilavuzunda veya
Daikin web sitesinden bulunabilir.

@ DIKKAT

Uniteyi DAIMA termistérler ve/veya basing sensorleri/
anahtarlari ile calistirin. AKSI TAKDIRDE, kompresdr
yanabilir.

9.1 isletmeye alma dncesi kontrol
listesi

1 Unitenin montajindan sonra, asagida listelenen égeleri kontrol
edin.

2 Uniteyi kapatin.

Uniteye enerji verin.

] Montor basvuru kilavuzunda agiklandigi sekilde, tim
montaj talimatlarini okuyun.
[] i¢ liniteler dogru sekilde monte edilmelidir.
] Kablosuz kullanici araylizii kullaniimasi halinde: Kizilotesi
aliciya sahip i¢ linite dekorasyon paneli takilir.
] Dis linite dogru sekilde monte edilmelidir.
] Su saha kablolari, bu kilavuza ve ilgili mevzuata uygun
olarak désenmelidir:
= Yerel besleme paneliile dig Unite arasindaki kablolar
= Dis Unite ile i¢ Unite (ana) arasindaki kablolar
= g Uniteler arasindaki kablolar
] EKSIK faz veya ters faz olmamalidir.
H Sistem dizgin sekilde topraklanmah ve toprak
terminalleri sikilmahdir.
] Sigortalar veya yerel olarak takilan koruma cihazlari bu
kilavuza uygun olmalidir ve baypas EDILMEMELIDIR.
] Gii¢ besleme gerilimi, Unite tanitma etiketi Uzerindeki
gerilime uymalidir.

9.2 Bir test ¢alistirmasi
gerceklestirmek igin

Bu islem sadece BRC1E52 kullanici araylzi kullanildiginda
uygulanabilir.

= BRC1E51 kullanildiginda, kullanici arayliziiniin montaj kilavuzuna
bakin.

= BRC1D kullanildiginda, kullanici arayuzinin servis kilavuzuna
bakin.

DIKKAT

Test galistirmasini KESMEYIN.

BILGI
Arka 1sik. Kullanici araylziu Uzerinde ACMA/KAPAMA
islemi yapmak igin arka 1s1gin yaniyor olmasi gerekmez.
Herhangi bagka bir islem igin 6ncelikle yaniyor olmasi
gerekir. Bir dugmeye bastiginizda arka i1sik +30 saniye
boyunca yanar.

1 Baslangic adimlarini gergeklestirin.

# Eylem

1 Kapagdi ¢ikarip altigen anahtarla durana kadar saat
yonunun tersine gevirerek sivi stop vanasini ve gaz
stop vanasini agin.

2 |Elektrik carpmalarini 6nlemek igin servis kapagini
kapatin.

3 |Kompresoru korumak igin isletimi baglatmadan en az
6 saat 6nce glici ACIN.

4 |Kullanici arayuzu Uzerinde, Uniteyi sogutma igletimi
moduna ayarlayin.

2 Test calistirmasini baglatin.

# Eylem Sonug

1 |Ana menlye gidin.
SOQUt Ayarla
i 1| 28

2 |En az 4 saniye basin. Servis alan ayarlari

7 O menusu géruntulenir.
D

3 |Test calismasi segimini i U8
yapin.

Bakim iletisim kaydi

Alan ayarlari listesi
7 \ Talep

Minimum ayar noktasi farki
(1 D Grup adresi

& Gr don Ayar £

AZAS100~140MUV/Y
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10 Bertaraf

# Eylem Sonug Hata kodu Olasi nedeni
4 |Basin. Ana menude Test Hicbir sey = Kablolarda kopukluk veya kablo hatasi
D calismasi goéruntulenir. gOruntulenmiyor vardir (gu¢ kaynagi ile dis Unite arasinda,
. dis Unite ile i¢ Uniteler arasinda, i¢ Unite
(halihazirda ayarh olan | | -
(@I 7/ — sicaklik ile kullanici arayiizii arasinda).
P —— gorintilenmiyor) = Dis Unite PCB'si Uzerindeki sigorta
m__ atmstir.
Tost galismast E3, E4 veya L8 = Stop vanalari kapalidir.
5 |10 saniye iginde basin. Test galistirmasi baglar. * Hava girisi veya hava cikisi tikalidir.
7 D) E7 Ug fazli gii¢ besleme Uniteleri olmasi
@ halinde eksik faz vardir.
Not: Isletim imkansiz olacaktir. Giicii
3 dakika calismay! kontrol edin. KAPATIN, kablo tesisatini tekrar kontrol
edin ve Ug elektrik telinden ikisinin
Hava akis yoninin galismasini kontrol edin. konumunu degistirin.
# Eylem Sonug L4 Hava girisi veya hava ¢ikisi tikalidir.
1 Basin. Hava akis seviyesi/ yonii uo Stop vanalari kapa“dn'_
Fan hz ayr Hv yn ayar
7 D) :fﬂ_iSV_ono U2 = Bir voltaj dengesizligi vardir.
4 .
@ VD) 2__ = Ug fazli gi¢ besleme duniteleri olmasi
_—_— halinde eksik faz vardir. Not: Isletim
imkansiz olacaktir. Gucli KAPATIN,
2 |Pozisyon 0 segimini yapin. || Havaakis seviyesi/ yona kablo tesisatini tekrar kontrol edin ve Ug
fanhzayr  [Hvynoyar lektrik  telinden  ikisinin  konumunu
C7 O sk €
2 q =="O degistirin.
(@ 7D - U4 veya UF Uniteler arasi brangman kablo baglantilari
& Grdon Ayar “ dogru degildir.
3 |Konumu degistirin. i¢ tinitenin hava akig UA Dis ve ig Unite uyumsuzdur.
- $O kapagi hareket ediyorsa -
calismasi normaldir. @ DIKKAT
(@A /> Etmiyorsa, caligmasi = Bu Grinin ters faz korL.Jma detektori ancalﬁ Grln
normal degildir. calismaya baslarken etkili olur. Bu nedenle, Grinin
normal ¢alismasi sirasinda ters faz tespiti yapiimaz.
4 |Basin. Ana menu géruntilenir. L
= Ters faz koruma detektorli, Urin baslatildiginda
v — anormallik olmasi durumunda Urinu durdurmak igin
\ /D tasarlanmistir.
= Ters ¢evrimis faz koruma anormalligi oldugunda 3
5 Test calistirmasini durdurun. fazdan (L1, L2 ve L3) 2 tanesini yer degistirin.
# Eylem Sonug
1 En az 4 saniye basin. Servis alan ayarlari
7 O mendsi gorintdlenir. 1 0 Be rtaraf
D Bu tinite hidroflorokarbon kullanir. Bu Uniteyi bertaraf ederken
2 |Test calismasi segimini - — §at|0|n|zla tert]as kurun. $ogut.l..|cunun "hidroflorokarbon toplama ve
yapin —; imha etme" dlzenlemelerine gore toplanmasi, taginmasi ve bertaraf
' e edilmesi yasal gerekliliktir.
Ei‘:iz\uén ayar noktasi farki DIKKAT
@O e L _ .
Sistemi kendi kendinize demonte etmeye CALISMAYIN:
3 |Basin. Unite normal igletime sistemin demonte edilmesi ve sogutucu, yag ve diger
— O doéner ve ana menu pargalarla iIgiIi' .i§lemlelzr ) iIgiIi" mevzuata uygun olarak
gériintilenir. GERGCEKLESTIRILMELIDIR. Uniteler yeniden kullanim,
(@A VD) geri donustirme ve kazanim igin 6zel bir isleme tesisinde

9.3

kodlari

Dis Unitenin montaji dogru olarak YAPILMAMISSA, kullanici arayizi

Test ¢alistirmasi yaparken hata

Uzerinde asagidaki hata kodlari goriintiilenebilir:

ISLENMELIDIR.

Montaj kilavuzu
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11 Teknik veriler

11 Teknik veriler

En yeni teknik verilerin bir kismini bolgesel Daikin web sitesinde bulabilirsiniz (halka agiktir). En yeni teknik verilerin tamamini Daikin Business
Portal icinde bulabilirsiniz (kimlik dogrulamasi gereklidir).

11.1  Servis alani: Dig Unite

Emme tarafi Bu kilavuzun 6n kapaginin i¢ kismindaki resimlerde, emme tarafindaki servis alani 35°C DB sicakhgini ve sogutma
isletimini esas alir. Asagidaki durumlarda daha fazla alan 6ngérilmelidir:

= Emme tarafi sicakhgi diizenli olarak bu sicakhgi astigi zaman.

= Dis unitelerin 1s1 yikinun diizenli olarak maksimum galisma kapasitesini asmasinin beklendigi zaman.

Tahliye tarafi Uniteleri konumlandirirken sogutucu boru tesisatini dikkate alin. Yerlesiminiz asagidaki yerlesimlerden higbirine
benzemiyorsa, saticiniza bagvurun.

Tekli iinite (0_) | Tek siral {initeler (@)

— Bu kilavuzun 6n kapaginin i¢ tarafindaki "sekil 1" [» 2]'e bakin.

A,B,C,D Engeller (duvarlar/yénlendirme plakalar)
E Engel (¢cati)
a,b,c,d,e Uniteile engeller A, B, C, D ve E arasindaki minimum
servis alani
ez Unite ile engel E'nin kenari arasindaki engel B yéniinde
minimum mesafe
e, Unite ile engel E'nin kenari arasindaki engel D yéniinde
maksimum mesafe
Hy, Unitenin yiksekligi
Hg,Hp, Engeller B ve D'nin ylksekligi
1 Tahliye edilen havanin lnitenin altindan emme tarafina
geri akmasini énlemek igin montaj sasesinin tabanini

kapatin.
2 Maksimum iki tnite kurulabilir.
® 1zin verilmez

AT
Gok sirali liniteler IEI'-IEIT:I':l

— Bu kilavuzun 6n kapaginin i¢ tarafindaki "sekil 2" [» 2]'e bakin.

. EEEI
istiflenmis iiniteler (maks. 2 seviye) (OO O 1¥)
— Bu kilavuzun 6n kapaginin i¢ tarafindaki "sekil 3" [» 2]'e bakin.

A1=>A2 (A1) Ust ve alt (initeler arasina drenajin damlama ve
donma tehlikesi varsa...
(A2) Bu durumda Ust ve alt Gnitelerin arasina bir ¢ati
kurun. Ust (initenin alt plakasinda buz birikmesini
onlemek igin Ust Uniteyi alt Unitenin yeterince yukarisina
kurun.

B1=>B2 (B1) Ust ve alt Giniteler arasina drenajin damlama ve
donma tehlikesi yoksa...
(B2) Bu durumda cati kurulmasi gerekmez, ancak tahliye
edilen havanin {nitenin altindan emme tarafina geri
akmasini dnlemek igin Ust ve alt Unitelerin arasindaki
boslugu kapatin.

AZAS100~140MUV/Y DAIKIN Montaj kilavuzu
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11 Teknik veriler

11.2 Boru semasi: Dig Unite

\J

el

-0.03 MPa 4.15 MPa

3D146949A

N Sarj portu / Servis portu (5/16" havsali) -@ Kompresor
-I-[;IZI— Durdurma vanasl e

; > Distributor
- Filtre Sivi toplama kabi
N Cek valf

ga Solenoid vana —=>>— Havsali baglanti
Is1 giderici (PCB) A Saha borulari (sivi: @9,5 havsali baglanti)
@ B Saha borulari (gaz: @15,9 havsal baglantr)

~ - Kapiler boru —— Isitma
_é_ Elektronik genlesme vanasi -_ Sogutma
@ 4 yollu vana
Yiiksek basing anahtari
Algak basing anahtari
O Kompresor akiimiilatori
% Is1 esanjoru
Montaj kilavuzu DAIKIN AZAS100~140MUV/Y
1 8 Sky Air Active-series

4P743507-1B — 2024.05



11 Teknik veriler

11.3

Kablo semasi: Dig unite

Kablo semasi, Uniteyle birlikte verilir ve servis kapaginin icinde BS1~BS3 (A1P)
bulunur. c* (A1P) (valniz Y)
(1) Baglantisi semasi DS1 (A1P)
ingilizce Terciime E* (A1P)
Connection diagram Baglanti semasi EF*U
Only for *** Yalniz *** igin H*P (A1P)
See note *** Bkz. not *** K1M, K3M (A1P)
Outdoor Dis (yalmzY)
Indoor ic K1R (A1P)
Upper Ust K2R (A1P)
Lower Alt K10R, K13R~K15R
Fan Fan (A1P)
ON ACIK K11M (A1P) (yalniz
OFF KAPALI V)
L* (A1P)
(2) Yerlesim L1R (yalniz Y)
Ingilizce Terciime M1C
Layout Yerlesim MAF
Front On N* (A1 P)
Back Ger PFC (A1P) (yalniz V)
Position of compressor terminal |Kompresor terminalinin konumu PS (A1P)
(3) Notlar Q1
ingilizce Terciime Q1DI
Notes Notlar R1~R8 (A1P) (yalniz
-+ Baglanti Y)
X1M ic/dis iletisimi R1T
. Toprak kablo baglantilari R2T
——————— Sahadan temin edilir R3T
Farkli kablo baglanti olasiliklari R4T
Koruyucu topraklama RST
R6T
Saha kablosu
R7T
Kablo modele bagh
R8T~R10T (A1P)
Segenek R11T (A1P) (yalniz
Anahtar kutusu Y)
Baski devre kartl R501~R962 (A1P)
(yalniz V)
NOTLAR: R2~R981 (A1P)
1 BS1~BS3 ve DS1 anahtarlarinin nasil kullanilacag bilgisi igin (yalniz'Y)
kablo semasi etiketine (6n plakanin arkasinda bulunur) bakin. R*V (A2P) (yalniz V)
2 Calisma sirasinda, S1PH S1PLve Q1E koruma cihazlarini S1PH
kisa devre yapmayin. S1PL
3 Kablo tesisatinin X6A, X28A ve X77A baglantisi icin .
kombinasyon tablosuna ve opsiyon kilavuzuna bakin. SEG* (A1P)
4 Renkler: BLK: siyah, RED: kirmizi, BLU: mavi, WHT: beyaz, TC1(A1P)

PCB uzerindeki basma butonlu anahtar
Kapasitor

DIP anahtari

Terminal (parazitsiz toprak)

Sigorta

Isik yayan diyot (servis ekrani yesildir)
Manyetik kontaktor

Manyetik réle (Y1S)
Manyetik réle (Y2S)
Manyetik réle

Manyetik kontaktor

Terminal (elektrikli)

Reaktor

Kompresor motoru

Fan motoru

Terminal (notr)

Glg faktort dizeltmesi
Anahtarlamali gi¢ besleme

Asir yuk korumasi

Toprak kagagi devre kesici (30 mA)
Direng

Termistor (hava)

Termistor (tahliye)
Termistor (emme)
Termistor (1s1 esanjorl)
Termistor (1s1 esanjori orta)
Termistor (sivi)

Termistor (kanatgik)
Termistor (PTC)

Termistor (PTC)

Direng

Direng

Varistor

Yiksek basing anahtari
Algak basing anahtari

7 segmentli ekran
Sinyal iletim devresi

GRN: yesil, YLW: sari. V1D (A1P) (yalniz V) Diyot
(4) Agiklayici bilgiler V1D~V2D (A1P) Diyot
= = (yalnmiz Y)
Ingilizce Terciime . L . -
— V*R (A1P) Diyot modull/IGBT giic modli
Legend Aciklayici bilgiler .
- - — X*A Konektor
Field supply Sahadan temin edilir i o
- - X1M Terminal seridi
Optional Opsiyonel
Y1E, Y3E Elektronik genlesme vanasi
Part n°® Parga numarasi
— Y1S Solenoid vana (4 yollu vana)
Description Tanim
Y2S Selenoid vana (gaz alici)
A1P Baski devre karti (ana) z*C Gurdiltd filtresi (ferrit niive)
A2P Baski devre karti (gurilti filtresi)
AZAS100~140MUV/Y DAIKIN Montaj kilavuzu
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ZF GUrdltd filtresi
L*, L*A, L*B, NA, NB, Konektor

E*, U, V, W, X*A

(A1P~A2P)

Montaj kilavuzu DAIKIN AZAS100~140MUV/Y
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