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1 Om dokumentationen

1.1 Om dette dokument
Malgruppe

Autoriserede installatgrer og slutbrugere

INFORMATION

Dette apparat er beregnet til at blive brugt af
specialuddannede eller uddannede brugere i butikker, let
industri, pa garde eller til erhvervsmaessig eller privat brug
af ikke-faguddannede.

Dokumentationsszet

Dette dokument er en del af et dokumentationssaet. Hele saettet
bestar af:

= Generelle sikkerhedsforanstaltninger:
= Sikkerhedsanvisninger, som du skal laese for installation
= Format: Papir (i kassen til indendgrsenheden)
= Installations- og betjeningsvejledning til indendersenheden:
= Installations- og betjeningsvejledning
= Format: Papir (i kassen til indendgrsenheden)

= Referencevejledning vedrorende montering og brug:

10.3.1  Om terreprogram 15 = Forberedelse af installationen, god praksis, referencedata ...
10'3'2_ Anvendelse af t”’repr?gram 15 = Detaljerede instruktioner trin for trin og basisoplysninger
10.4  Justering af luftstrammens retning 15 vedrgrende almindelig og avanceret brug
10.4.1  Om luftstreamsklappen 15 . . . o
= Format: Digitale filer pa http://www.daikineurope.com/support-
11 Vedligeholdelse og service 16 and-manuals/product-information/
111 Rengrarling af luftfilteret, indsugningsgitteret, luftudtaget og de Nyere udgaver af den medfglgende dokumentation kan vaere
udvendige paneler .............ocoeeiiiiiiiiii 16 tilgeengelige pa det regionale Daikin-websted eller via din forhandler.
11.1.1  Rengering af Iuftfilteret 16
1112 Rengering af indsugningsgitteret ... 17 Den oprindelige dokumentation er skrevet pa engelsk. Alle andre
11.1.3 Rengering af luftudtag og udvendige paneler-............. 17 sprog er overszettelser.
11.2  Vedligeholdelse efter lang stilstandstid .............ccccccoiiiiininns 17
Installations- og betjeningsvejledning DAIKIN FFA25~60A2VEB(9)
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2 Om kassen

Tekniske data

= Et delseet af den seneste tekniske dokumentation er tilgeengeligt

pa regionens Daikin websted (offentligt tilgaengeligt).

Til installateren

2 Om kassen

2.1 Indendgrsenhed

= Hele saettet af den seneste tekniske data er tilgeengelig pa
regionens Daikin extranet (autentificering pakraevet).

ADVARSEL: BRAENDBART MATERIALE

R32 kglemidlet (hvis relevant) i denne enhed er let
antaendeligt. Se specifikationerne for udendgrsenheden
vedrgrende den type kelemiddel, der skal anvendes.

A PAS PA

Der ma ikke veere direkte adgang til udstyret. Det skal
installeres pa et sikkert sted, og der ma ikke veere direkte
adgang til udstyret.

Denne enhed, bade indendgrs og indenders, er velegnet til
brug i handelsvirksomheder og i let industri.

211 Fjernelse af tilbehor fra
indendorsenheden

D

Papirskabelon til brug ved installation (gvre del af
emballagen)

Generelle sikkerhedsforanstaltninger

Installations- og betjeningsvejledning til indendegrsenheden
Spaendeskiver til haengebeslag

Skruer

Kabelklemmer

Speendeband

Isoleringspuder: Stor (dreenrgr), medium 1 (gasrer),
medium 2 (vaeskergr), lille (elledning)

Dreenslange

Isoleringsdel: Lille (veeskerar)

Isoleringsdel: Stor (gasrer)

STQ 0D Q20T

b g p—

3 Forberedelse

31 Klargering af installationsstedet

311 Krav til indendersenhedens
installationssted

INFORMATION

Lydtryksniveauet er under 70 dBA.

= Afstand. Veer opmaerksom pa felgende krav:

a b c a d
| | |
o Tl | [ [
1
3 A 21500 21500 |
2 22000
Al
m 24000
(mm)
A Min. afstand til veeg
B Min. og maks. afstand til gulv (se nedenfor)
C 2295 mm: Ved installation med BYFQ60B

2300 mm: Ved installation med BYFQ60C

a Indendgrsenhed

b Belysning (billedet viser loftsmonteret belysning, men
undersaenket belysning er ogsa tilladt)

¢ Bleeser

d Statisk volumen (eksempel: tabel)

= Min. og maks. afstand til gulv:
= Minimum: 2,5 m for at undga utilsigtet bergring.

= Maksimum: Afhaenger af Iuftstrammens retning og af
kapacitetsklassen. Kontrollér endvidere, at
brugsstedsindstillingen for "Loftshgjde” modsvarer de faktiske
forhold. Se "5.1 Indstillinger pa brugsstedet" pa side 9.

4 Installation

41 Montering af indendersenheden

411 Retningslinjer ved montering af
indendegrsenheden

INFORMATION

Ekstraudstyr. Laes ogsa installationsvejledningen il
ekstraudstyret, nar det installeres. Afheengig af
betingelserne pa brugsstedet kan det vaere lettere at
installere ekstraudstyret forst.

= Frontpanel. Montér altid frontpanelet efter du har installerer
enheden.

FFA25~60A2VEB(9)
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4 Installation

» Loftets baereevne. Undersgg, om loftet er steerkt nok til at baere 350
veegten af enheden. Hvis det ikke er tilfeeldet, skal loftet l@/ &
forsteerkes, fgr enheden installeres. a1
= Brug forankringer i eksisterende lofter.
= Ved nye lofter bruges undersenkede holdedele eller ol o
. ~ <0
forankringer eller andre dele, der anskaffes lokalt. § 3
i N g2
I'I b b _ﬂé
I
T——————¢
< 'J— d |
- - €533
€ d 575
A 50~100 mm A
a Loftsplade B
b Anker ; ?mm)
¢ Lang metrik eller spaendematrik A 585~660 mm: Ved installation med BYFQ60B
d Ophaengningsbolt 585~595 mm: Ved installation med BYFQ60C
e Saenket loft B 700 mm: Ved installation med BYFQ60B
620 mm: Ved installation med BYFQ60C
= Ophangningsbolte. Brug M8~M10 ophaengningsbolte il a Dreenrgr
installationen. Fastger haengebeslaget til ophaengningsbolten. b Kolerer )
Sorg for at fastgere det sikkert med en metrik og en skive pa g Erﬁ’;%ebegag hzeldning (ophzeng)
over- og undersiden af haengebeslaget.
Sa
¥ BN .
-5 Hvis A B Cc
|
| N B A BYFQ60B
; I} \ CH7<” 1l 2585 mm 5mm 57,5 mm
™ m \\ I
< ] ‘ ‘ <660 mm | 42,5 mm | 20 mm
| |
i / BYFQ60C
4 ! 2585 mm | 5mm 17,5 mm
533 (mm) S T <595 mm | 10mm | 12,5 mm
a1l Metrik (medfelger ikke) A Loftsabning .
a2 Dobbelt metrik (medfelger ikke) B Afstand mellem enhed og loftsabning
b Skive (tilbehar) C Overlap mellem frontpanelet og det seenkede loft

¢ Haengebeslag (monteret pa enheden)

= Papirskabelon til brug ved installation (gvre del af
emballagen). Brug papirskabelonen til at bestemme korrekt
vandret placering. Den indeholder de ngdvendige mal og
markeringer. Du kan fastggre papirskabelon til enheden.

= | vater. Sgrg for, at enheden er nivelleret i alle 4 hjgrner med et
vaterpas eller en vandfyldt vinylslange.

’
I
i a

Niveau
a Centrum af enheden b Vinylrer
b Centrum af hullet i loftet ¢ Vaterpas

¢ Papirskabelon til brug ved installation (@vre del af
emballagen)
d  Skruer (tilbehar)

@ BEM/AERK

Installér IKKE enheden skrat. Mulig konsekvens: Hvis
enheden er vippet mod aflgbsretningen for kondensvand
(siden med dreenrgret er lgftet), kan svemmerafbryderen
fungere forkert og forarsage, at vand drypper ned.

= Loftsabning og enhed:

= Serg for, at loftsdbningen er inden for fglgende greenser:

Minimum: 585 mm sa enheden kan installeres.

Maksimum: 660 mm ved installation med BYFQ60B og
595 mm ved installation med BYFQG60C for at sikre tilstreekkeligt
overlap mellem frontpanelet og det saenkede loft. Hvis
loftsédbningen er starre, skal man tilfgje ekstra loftsmateriale.

41.2

Serg for, at kondensvandet kan ledes korrekt ud. Dette omfatter:

Retningslinjer ved montering af dreenrer

= Generelle retningslinjer
= Serg for, at enheden og dens haengebeslag (ophaeng) er

. - = Tilslutning af kelergrene til indendgrsenheden
centreret i loftsabningen.

= Kontrol af vandlaekage

Generelle retningslinjer
= Rorlangde. Hold draenrgret sa kort som muligt.

= Rerstorrelse. Sgrg for, at rerledningstykkelsen er lig med eller
storre end tykkelsen pa forbindelsesrgret (vinylrer med en
nominel diameter pa 25 mm og udvendig diameter pa 32 mm).

Installations- og betjeningsvejledning DAIKIN
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4 Installation

Haeldning. Draenrgret skal have et fald (pa minimum 1/100) for at

forebygge luftliommer. Anvend ophaengningssteenger som vist.

1~1.5m
——a

I —

a Ophaengningsstang
O Tilladt
X Ikke tilladt

Kondensdannelse. Traef forholdsregler mod kondensdannelse.
Isoler alle dreenrar i bygningen.

Stigrer. Man kan montere et stigrer for at ggre haeldningen mulig.

= Heeldning pa dreenslange: 0~75 mm for at undga belastende
pavirkning af reret og for at undga luftbobler.

= Stigrer: <300 mm fra enheden, <630~675 mm (afhaengigt af
den anvendte type frontpanel) vinkelret pa enheden.

1000~1500

o
o
=2
Al

U

ab ¢ d d

A <645 mm: Ved installation med BYFQ60B
<630 mm: Ved installation med BYFQ60C

B 205 mm: Ved installation med BYFQ60B
220 mm: Ved installation med BYFQ60C

a Metalspaendeband (tilbehar)

b Dreenslange (tilbehar)

c Stigende dreenrgr (vinylrer med 25 mm nominel diameter
og 32 mm udvendig diameter) (medfelger ikke)

d Opheaengningsstanger (medfglger ikke)

(mm)

Kombination af draenrer. Man kan kombinere dreenrgr. Veelg
dreenrgr og T-stykker med en sterrelse, der svarer til enhedens
kapacitet.

(mm)

A <645 mm: Ved installation med BYFQ60B
<630 mm: Ved installation med BYFQ60C
a T-stykke

Tilslutning af kelergrene til indendgrsenheden

@ BEMARK

Forkert tilslutning af dreenslangen kan medfere leekage
samt beskadigelse af installationsstedet og omgivelserne.

Skub dreenslangen sa langt ind over samledelen, som muligt.

Speend metalspaendebandet, indtil skruehovedet er mindre end
4 mm fra metalspaendet.

Kontrollér for vandlaekage (se "Kontrol af vandleskage" pa
side 7).

Montér isoleringsdelen (dreenrgr).

Leeg den store isoleringspude (= isolering) omkring
metalspaendebandet og dreenslangen, og fastggr den med
kabelbindere.

Forbind draenslangen med dreenrgret.

<4 mm

—d

<(A-A' i—c 3
Q)

=, —a
Dreenrgrsforbindelse (monteret pa enheden)
Dreenslange (tilbehar)
Metalspaendeband (tilbehar)
Stor isoleringspude (tilbehgr)
Isoleringsdel (dreenrer) (tilbehar)
Dreenrgr (medfelger ikke)

-~ Q0T O

Kontrol af vandlakage

Fremgangsmaden er forskellig afhaengigt af, om elledningerne er
installeret eller ej. Hvis elledningerne endnu ikke er installeret, skal
man midlertidigt tilslutte brugerinterfacet og lede strgm til enheden.

Elledninger endnu ikke installeret

1

Tilslut elledningerne midlertidigt.

= Abn styreboksens dzeksel (a).

= Tilslut den enkeltfasede strgmforsyning (50 Hz, 230 V) til
tilslutningerne nr. 1 og nr. 2 pa stremforsyningens
klemraekke til stremforsyning (d) og jord (c).

= Montér styreboksens daeksel (a).

a h
|
|

Hq \d:l/@/\df

B

</
[{
«Q

Tavle til transmissionsledninger

Abning til kabler

Maerkat med ledningsdiagram (pa bagsiden af deekslet til
styreboksen)

i Ledning til fiernbetjening

a Deeksel styreboks

b Ledningsfaring mellem enheder
¢ Jordledning

d Klemreekke til stramforsyning

e Klemme

f

9

h

2 Tilslut stremforsyningen.

FFA25~60A2VEB(9)
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4

Installation

3
4

5
6

Start keling (se "6.2 Sadan udfgres en testkarsel" pa side 10).

Led gradvist ca. 1 liter vand ind gennem luftudtaget for at
kontrollere for vandleekage.

2100 mm|

a Plastic-vandbeholder

b Service-draenafgang (med gummiprop). Brug dette udtag
for at lede vand bort fra aflabsbakken.

¢ Placering af dreenpumpe

d Dreenrer tilslutning

e Draenror

Afbryd stremforsyningen.
Afbryd elledningerne.

= Abn styreboksens daeksel.
= Afbryd stremforsyningen og jordforbindelsen.
= Montér styreboksens daeksel.

Elledninger installeret

1
2

Start keling (se "6.2 Sadan udfgres en testkarsel" pa side 10).

Led gradvist ca. 1 liter vand ind gennem luftudtaget for at
kontrollere for vandleekage (se "Elledninger endnu ikke
installeret" pa side 7).

4.2 Forbindelse af kaleror

FARE: RISIKO FOR FORBRANDINGER

4.21

Sadan forbindes kglergrene til
indendgrsenheden

A PAS PA

Installér kelergr eller komponenter saledes, at det er
usandsynligt, at de pavirkes af stoffer, som kan korrodere
komponenter indeholdende kglemiddel, med mindre at
komponenterne er fremstillet af materialer, som ikke
korroderer, eller som er tilstreekkeligt beskyttet mod
korrosion.

ADVARSEL: BRENDBART MATERIALE

R32 kglemidlet (hvis relevant) i denne enhed er let
anteendeligt. Se specifikationerne for udendgrsenheden
vedrgrende den type kglemiddel, der skal anvendes.

Rearlengde. Hold dreenrgret sa kort som muligt.

= Kraveforbindelser. Tilslutning af kelerer til enheden med

kraveforbindelser.

= Isolering. Isolér kelergrene p& indendgrsenheden pa folgende

made:

Gasrer
Veeskergr

W >

Isoleringsmateriale (medfalger ikke)

Kabelholdere (tilbehgr)

Isoleringsdel: Stor (gasrer), lille (veeskerar) (tilbehar)
Brystmetrik (monteret pa enheden)

Kolergrsforbindelse (monteret pa enheden)

Enhed

Isoleringspuder: Medium 1 (gasrer), medium 2 (veeskergr)
(tilbehgr)

Q -w®QOT O

Semmen pa isoleringsdelene skal pege opad.
Monteres i bunden af enheden.

Stram kabelbinderne pa isoleringsdelene.
Pak ind fra enhedens bund og op til toppen af
brystmeatrikken.

BWN =

@ BEMARK

Sgrg for at isolere alle kglergr. Enhver fritiggende del af
rgrene kan medfgre kondensdannelse.

4.2.2

Sadan kontroller du for lekager

@ BEMAERK

Enhedens maksimale arbejdstryk ma IKKE overskrides (se
“PS High” pa enhedens typeskilt).

@ BEMAERK

Brug en testvaeske, der kan boble, som anbefales af din
forhandler. Brug ikke saebevand, da det kan fa
brystmatrikkerne til at revne (seebevand kan indeholde
salt, der opsuger fugt, som sa fryser til, nar rgrene bliver
kolde) og/eller som far kravesamlingerne til at ruste
(seebevand kan indeholde ammoniak, der har en
korroderende effekt mellem den loddede brystmatrik og
kobberkraven).

Fyld nitrogengas pa systemet op til et malt tryk pa mindst
200 kPa (2 bar). Det anbefales at pafgre tryk pa 3000 kPa
(30 bar) for at kunne finde sma laekager.

Kontroller for leekager ved at pafere et bobletestmiddel pa alle
forbindelser.

Led al kveelstofgas ud.

Tilslutning af de elektriske
ledninger

A FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

A ADVARSEL

Brug ALTID flerlederkabel til stramforsyning.

A ADVARSEL

Hvis  stremforsyningskablet beskadiges, SKAL det
udskiftes af producenten, forhandleren eller andre
kvalificerede personer for at undga ulykker.

Installations- og betjeningsvejledning
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5 Konfiguration

4.3.1 Specifikationer for
standardledningskomponenter

Specifikation
Minimum kabelstgrrelse pa

2,5 mm?, kan anvendes til
230V

Vinylledning med 0,75 til
1,25 mm? kappe eller kabel (2
ledere)

Komponent

Kabel til indbyrdes forbindelse
(indendgrs—udendgrs)

Kabel til brugergreenseflade

Maksimum 500 m

4.3.2 Tilslutning af de elektriske ledninger pa
indendgrsenheden

@ BEM/ERK

= Folg ledningsdiagrammet (leveres med enheden,
sidder pa indersiden af servicedaekslet).

= Se instruktionsarket vedrgrende ledningsfering (felger
med enheden, i posen med tilbehgr) med anvisninger
om tilslutning af frontpanelet og sensor-saettet.

= Veer sikker pa, at el-ledningerne IKKE forhindrer, at
servicedzekslet kan szettes korrekt pa.

Det er vigtigt, at man holder stremforsyningsledninger og
transmissionsledning adskilt. For at undga elektrisk interferens SKAL
afstanden mellem disse ledninger altid vaere mindst 50 mm.

@ BEMAERK

Segrg for at holde  stremforsyningskablet  og
transmissionsledningen fri af hinanden.
Stremforsyningskablet og transmissionsledningen ma
krydse hinanden, men de ma IKKE Igbe parallelt.

1 Fjern servicedaekslet.

2 Kabel til brugergraenseflade: For kablet gennem rammen,
tilslut det til klemraekken, og fastger det med kabelbindere.

3 Kabel til indbyrdes forbindelse (indendgrs—udendgrs): Far
kablet gennem rammen, tilslut det til klemraekken (kontrollér, at
tallene passer med tallene pa udendgrsenheden, og tilslut
jordlederen), og fastger det med kabelbindere.

4 Opdel den lille isoleringsdel (tilbeher), og vikl den rundt om
kablerne for at forhindre, at der treenger vand ind i enheden.
Luk alle spraekker, sa der ikke treenger sma dyr ind i systemet.

A ADVARSEL

Serg for passende foranstaltninger til at forhindre, at
enheden kan bruges som tilflugtssted for sma dyr. Sma
dyr, der far kontakt med elektriske dele, kan forarsage
funktionsfejl, rag eller brand.

5 Seet servicedeekslet pa igen.

= Folgende indstilling er for par-type eller multisystem. Se yderligere
installationsmuligheder i installationsvejledningen for
indendgrsenheden.

1~ 50 Hz
220-240 V

el

Kabel til indbyrdes forbindelse
Stremforsyningskabel
Fejlstramsafbryder

Sikring

Primeert brugerinterface

=0 0T Q®

[}

5 Konfiguration

5.1 Indstillinger pa brugsstedet

Foretag falgende brugsstedsindstillinger, sa de svarer til den faktiske
installation og til brugerens behov:

= Loftshgjde

= Luftstremmens retning

= Luftvolumen, nar termostatstyring er pa OFF

= Luftfilteret skal renses

Indstilling: Loftshgjde

Denne indstilling skal modsvare den faktiske afstand til gulv,
kapacitetsklassen og luftstramsretningerne.

= Se installationsvejledningen til saettet med ekstra blokerende pude
vedrgrende 3-vejs og 4-vejs Iuftudstremning (der kraever et saet
med ekstra blokerende pude).

= Se tabellen nedenfor vedr. generel luftudstremning.

Hvis Sa'
afstanden til M c1 c2
gulv er (m)
363 0 [T
2,7<x<3,0 02
3,0<x<3,5 03

Indstilling: Luftstremmens retning

Denne indstilling skal modsvare de luftstramsretninger, der
anvendes i praksis. Se installationsvejledningen til saettet med ekstra
blokerende pude og manualen til brugerinterfacet.

Standard: 01 (= generel luftudstremning)

Eksempel:

™ Brugsstedsindstillinger defineres pa falgende méade:

= M: Tal for driftstilstand — Ferste tal: for gruppe af enheder — Tal i parentes: for individuel enhed

= C1: Farste kodetal
= C2: Andet kodetal
. : Standard

FFA25~60A2VEB(9)
Klimaanleeg i opdelt system
4P456960-1B — 2018.08

DAIKIN

Installations- og betjeningsvejledning

9



6 Ibrugtagning

a b c

@[j@ fﬁ @Tlﬁ

Generel luftudstremning

b 3-vejs luftudstremning (1 luftudtag lukket) (saet med ekstra
blokerende pude pakreevet)

¢ 2-vejs luftudstremning (2 luftudtag lukket) (saet med ekstra
blokerende pude pakreevet)

Indstilling: Luftvolumen, nar termostatstyring er pa OFF

Denne indstilling skal svare til brugerens behov. Den bestemmer
blaeserhastigheden pa indendgrsenheden ved termostat OFF.

1 Hvis du har indstillet bleeseren til at kere, skal du indstille
luftstrammens hastighed:

Hvis du gnsker Sa'
Udendgrsenhed M | C1|C2
Generelt 2MX/3MX/4M
X/5MX
Under keling LL? 12| 6 | 01
Indstillingsvolumen? (22)

Under opvarmning |LL? Overvagning 12| 3

12 (22)
Indstillingsvolu |Overvagning 02
men? 22

Indstilling: Luftfilteret skal renses

Denne indstilling skal svare til luftens tilsmudsningsgrad i rummet.
Den bestemmer intervallet for visning af meddelelsen TIME TO
CLEAN AIR FILTER (tid til rensning af luftfilter) pa brugerinterfacet.
Ved brug af et tradlgst brugerinterface skal man ogsa indstille
adressen (se installationsvejledningen til brugerinterfacet).

Hvis du gnsker et interval pa... S3'
(luft-tilsmudsning) M C1 | Cc2

+2500 h (let) 10 (20)| ©
+1250 h (kraftig) 02
Ingen meddelelse 3 | 02

6 Ibrugtagning

BEMAERK

Enheden ma ALDRIG bruges uden termomodstande og/
eller tryksensorer/kontakter. Kompressoren kan braende
sammen.

6.1 Kontrolliste far ibrugtagning

Kontrollér forst felgende efter installation af enheden. Nar alt
kontrolarbejde nesevnt nedenfor er afsluttet, SKAL man lukke
enheden. FORST derefter kan den startes.

] Du har lzest alle instruktionerne i installatervejledningen.

] Indendgrsenheden er monteret korrekt.

] Nar der anvendes et tradlgst brugerinterface:
Indendgrsenhedens frontpanel med infrargd modtager
er monteret.

] Udendgrsenheden er monteret korrekt.

] Der er IKKE manglende faser eller faseskift.

] Systemet er korrekt jordet, og jordterminalerne er
speendt.

(] Kontrollér, at sikringerne eller de lokalt installerede
beskyttelsesindretninger er af den stgrrelse og type, som
er angivet i installationsvejledningen, og at de IKKE
omgas.

] Forsyningsspandingen svarer til den spaending, der er
angivet pa enhedens identifikationsmaerkat.

(] Der er INGEN lgse forbindelser eller beskadigede
elektriske komponenter i elboksen.

] Isolationsmodstanden pa kompressoren er ok.

] Der er INGEN beskadigede komponenter eller klemte
ror inde i indendgrs- og udendgrsenhederne.

] Der er INGEN laekage af kelemiddel.

] Den korrekte rgrstgrrelse er installeret, og rerene er
isoleret korrekt.

(] Stopventilerne (gas og veeske) pa udendersenheden er
helt abne.

6.2 Sadan udferes en testkorsel

Dette valg er ikke muligt med BRC1E52 eller BRC1E53
brugerinterfacet. Ved brug af et andet interface, se installations- eller
servicevejledningen til brugerinterfacet.

@ BEM/ERK

Afbryd ikke testkarslen.

INFORMATION

Baggrundsbelysning. Baggrundsbelysningen behgver
ikke at veere teendt for at sla brugerinterfacet til/fra. Ved
alle andre handlinger skal det taendes forst.
Baggrundsbelysningen teendes i +30 sekunder, nar der
trykkes pa en knap.

' Brugsstedsindstillinger defineres pa falgende méade:

= M: Tal for driftstilstand — Ferste tal: for gruppe af enheder — Tal i parentes: for individuel enhed

= C1: Forste kodetal
= C2: Andet kodetal
. : Standard

@ Blaeserhastighed:

= LL: Lav bleeserhastighed

= Indstillingsvolumen: Bleeserhastigheden svarer til den hastighed, som brugeren har indstillet (lav, medium, hgj) med
knappen pa brugerinterfacet til indstilling af blaeserhastighed.

= Overvagning 1, 2: Bleeseren er FRA, men den kerer kort til for hver 6 minutter for at registrere rumtemperaturen med Lav

blaeserhastighed (1) eller med Indstillingsvolumen (2).

Installations- og betjeningsvejledning
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6 Ibrugtagning

1 Udfer indledende trin.

Handling

Abn veeskespaerreventilen (A) gasspaerreventilen (B)
ved at fijerne spindeldaekslet og dreje mod uret med en

sekskantnggle indtil anslag.

Luk servicedeekslet for at forhindre elektrisk stad.

Teend for strammen mindst 6 timer fer driftsstart for at

beskytte kompressoren.

4

Enheden skal indstilles til keling pa brugerinterfacet.

2 Start testkgrslen

Handling Resultat

3 |Andring af position.

7 SO indendgrsenheden
@ beveeger sig, er driften ok.
(@A />

Hvis luftstremsklappen pa

Hvis den ikke beveeger sig,
er driften ikke ok.

4 |Tryk.

(jt)
AL

Menuens startside vises.

5 Stands testkarslen.

Handling Resultat

1 Tryk i mindst 4 sekunder.

7 O vises.
ok

Service Settings menuen

2 |Veelg Test Operation.

Service Settings 113

# Handling Resultat IO
1 Ga til menuens startside. Demand "
(1 D Min Setpoints Differential
Cool Setto Group Address
[———— D Return Setting 3
¢ 7 28 s
3 |Tryk. Enheden gar tilbage til
| drift, og menuens
C7 0\ norme drttt
2 |Tryk i mindst 4 sekunder. |Service Settings menuen @ startside vises.
(/g ! vises. e
D . .
6.3 Der vises fejlkoder under
3 Veelg Test Operation. ervice Settings
° i testkorsel
(j D Mainlenance Contact
e SHg: Hvis installationen af udendgrsenheden IKKE er udfert korrekt, kan
(R A, e felgende fejlkoder blive vist pa brugerinterfacet:
SReturn Setting :
Fejlkode Mulig arsag
4 Tk Test Operattl?: .\Qses pa Der vises intet = Afbrydelse eller ledningsfejl (mellem
D menuens startside. (den aktuelt indstillede stramforsyning og  udendersenhed,
. : llem udendgrsenhed og
temperatur vises ikke me
— - Cool P ) indendgrsenhed, mellem
* oo indendgrsenhed og brugerinterface).
A== = Sikringen pa udendgrsenhedens eller
REEREE indendgrsenhedens printplade er defekt.
5 |Tryk inden for Testkgrslen starter. E3, E4 eller L8 = Speerreventilerne er lukket.
10 sekunder. = Luftindtaget eller luftudtaget er blokeret.
7 ) E7 Der mangler en fase i tilfeelde af tre-fasede
q\ /O stremforsyningsenheder.
Bemaerk: Drift er ikke mulig. Afbryd
3 Kontrollér driften i 3 minutter. strgmmen, kontrollér ledningerne igen, og
4 Kontrollér luftstrammens retning. byt om pa to af de tre elektriske ledninger.
= Hand el L4 Luftindtaget eller luftudtaget er blokeret.
andling esultat uo Speerreventilerne er lukket.
1 Tryk. Air Volume/direction . N
; it u2 = Der forekommer spaendingsudsving.
(j N ) Position 0
@ 2 O = Der mangler en fase i tilfeelde af tre-
QI [ - fasede stremforsyningsenheder.
T TR Bemaerk: Drift er ikke mulig. Afbryd
strgammen, kontrollér ledningerne igen,
2 V%lg Position 0. Air»Vqumeldirection og byt om pé to af de tre elektriske
Y SO e [ ledninger.
.@ @ =-"° U4 eller UF Ledningsferingen mellem enhederne er
s 7 lunna ikke korrekt.
S UA Udendarsenheden og indendarsenhederne
passer ikke sammen.
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7 Bortskaffelse

7 Bortskaffelse

@ BEMARK

Prov ikke selv at afmontere systemet: afmontering af
systemet, handtering af kelemiddel, olie og andre dele
SKAL veere i overensstemmelse med geeldende
lovgivning. Enhederne SKAL behandles pa steder seerligt
beregnet hertil med henblik pa genbrug og genvinding.

8 Tekniske data

= Et delseet af den seneste tekniske dokumentation er tilgeengeligt
pa regionens Daikin websted (offentligt tilgaengeligt).

= Hele saettet af den seneste tekniske data er tilgeengelig pa
regionens Daikin extranet (autentificering pakraevet).

8.1 Rerdiagram: Indendersenhed

é > ay
b

a Tilslutning af vaeskergr
b Tilslutning af gasrer
¢ Varmeveksler

Installations- og betjeningsvejledning DAIKIN
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8 Tekniske data

8.2 Ledningsdiagram

Fzelles ledningsdiagram forklaring

Se enhedernes ledningsdiagram vedr. anvendte dele og numre. Delnumre er skrevet med arabertal i stigende reekkefglge for hver del

og er vist i overblikket nedenfor med symbolet "*" i koden for delen.

AFBRYDER

FORBINDELSE

STIK

JORD

LEDNINGSF@RING PA STEDET

D

BESKYTTELSESJORDING

BESKYTTELSESJORDING (SKRUE)

ENSRETTER

RELAFORBINDELSE

KORTSLUTNINGSFORBINDELSE

—+—F SIKRING —OO— TERMINAL
ﬁ INDEND@RSENHED (111 KLEMLISTE
INDOOR
-ﬁ UDEND@RSENHED O @ LEDNINGSKLEMME
OUTDOOR
BLK : SORT GRN : GR@N PNK © PINK WHT : HVID
BLU : BLA GRY : GRA PRP,PPL: LILLA YLW : GUL
BRN : BRUN ORG : ORANGE RED : Ra@D
AP PRINTKORT PS STROMFORSYNING MED OMFORMER
BS* TRYKKNAP TIL/FRA, DRIFTSKONTAKT PTC* TERMOMODSTAND PTC
BZ, H'O BRUMMER Q* ISOLERET PORT BIPOL/AR TRANSISTOR
c : KONDENSATOR (1GBT)
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, :  FORBINDELSE, STIK QDI FEJLSTROMSAFBRYDER
HR*, MR*_A, MR*_B, §*, U, V, QL OVERBELASTNINGSBESKYTTELSE
W, XA, K'R_* QM TERMOKONTAKT
D*, V'D DIODE R* MODSTAND
DB* DIODEBRO RT TERMOMODSTAND
DS* DIP-OMSKIFTER RC MODTAGER
E*H : VARMEENHED s*C ENDESTOPAFBRYDER
F*U, FU* (FOR KARAKTERISTIKA, :  SIKRING siL SV@MMERAFBRYDER
SE PRINTKORT | ENHEDEN) S*NPH TRYKFOLER (HJ)
FG* FORBINDELSE (RAMME STEL) S*NPL TRYKFOLER (LAV)
H LEDNINGSNET S*PH, HPS* TRYKAFBRYDER (H@J)
H*P, LED*, V'L KONTROLLAMPE, LYSEMITTERENDE DIODE S*PL TRYKAFBRYDER (LAV)
HAP LYSEMITTERENDE DIODE (SERVICEMONITOR GR@N) ~ §*T TERMOSTAT
HIGH VOLTAGE HOJSPANDING S*RH FUGTIGHEDSSENSOR
IES INTELLIGENT EYE-SENSOR S*W, SW* DRIFTSKONTAKT
IPM* INTELLIGENT STRGMFORSYNINGSMODUL SA*, F1S OVERSPANDINGSAFLEDER
K'R, KCR, KFR, KHUR, K*M MAGNETRELAE SR*, WLU SIGNALMODTAGER
L STROMF@RENDE ss V/ELGEROMSKIFTER
L SPOLE SHEET METAL FAST PLADE MED KLEMRAKKE
L'R REAKTOR TR TRANSFORMER
M STEPMOTOR TC,TRC TRANSMITTER
MC KOMPRESSORMOTOR V¥, RV VARISTOR
M*F BLASERMOTOR VR DIODEBRO
MP DRANPUMPEMOTOR WRC TRADL@S FJERNBETJENING
M*s DREJEMOTOR X KLEMME
MR, MRCW*, MRM, MRN* MAGNETREL/E XM KLEMRAEKKE (BLOK)
N NEUTRAL Y'E ELEKTRONISK EKSPANSIONSVENTIL SPOLE
n=", N=" ANTAL PASSAGER GENNEM FERRITKERNE Y'R, Y*S OMSTYRENDE MAGNETVENTIL SPOLE
PAM IMPULSAMPLITUDEMODULATION bl FERRITKERNE
PCB* PRINTKORT ZF, Z°F STJFILTER
PM* EFFEKTMODUL
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9 Om systemet

For brugeren

9

Indendgrsenheden er

Om systemet

en del

klimaregulering, og den kan anvendes til opvarmning/kgling.

af dette opdelte system il

®

BEMARK

Brug IKKE systemet til andre formal end de tilteenkte. For
at undga kvalitetsforringelse ma man IKKE bruge enheden
til keling af praecisionsinstrumenter, levnedsmidler, planter,
dyr eller kunstgenstande.

BEMARK

Vedrgrende fremtidige eendringer eller udvidelser af dit

Se betjeningsvejledningen til det installerede brugerinterface med
yderligere oplysninger.

10 Drift
10.1  Driftsomrade
Anvend systemet i

felgende

temperatur- og

luftfugtighedsomrader for at opna sikker og effektiv drift.

| kombination med R410A udendgrsenheden, se fglgende tabel:

system: Udendgrsenhe Koling Opvarmning
der
Et fuldt overblik over tilladte kombinationer (til fremtidige .
system-udvidelser) kan ses i de tekniske data, og dette bar RR71~125 .ﬁg —15~46°C DB -
man veere opmeerksom pa. Kontakt din monter for at fa
mere information og professionel radgivning. @g 18~37°C DB —
12~28°C WB
i RQ71~125 -5~46°C DB -9~21°C DB
9.1 Systemopbygning .Dg
-10~15°C WB
@ﬂ 18~37°CDB | 10~27°C DB
12~28°C WB
RXS25~60 Qg -10~46°C DB | —15~24°C DB
o
-16~18°C WB
@ﬂ 18~32°CDB | 10~30°C DB
2MXS50 D ﬂ 10~46°C DB | —15~24°C DB
[}
-16~18°C WB
@g 18~32°C DB 10~30°C DB
3MXS40~68 Qﬂ -10~46°C DB | —15~24°C DB
°
4MXS68~80 -16~18°C WB
5MXS90 @ﬂ 18~32°CDB | 10~30°C DB
RZQG71~140 Dﬂ —15~50°C DB | —19~21°C DB
[ ]
—20~15,5°C WB
@g 18~37°C DB 10~27°C DB
12~28°C WB
a  Indendersenhed RZQSG71~140 ﬁ ﬂ -15~46°C DB | —14~21°C DB
b Udendgrsenhed )
c Brugerin_terface -15~15,5°C WB
bl e @ﬂ 20~37°CDB | 10~27°C DB
f Kolergr + kabel til indbyrdes forbindelse 14~28°C WB
g Dreenrgr
h  Jordforbindelse RZQ200~250 Dg -5~46°C DB | —14~21°C DB
i Indsugningsgitter og luftfilter o
-15~15°C WB
. 20~37°C DB 10~27°C DB
9.2  Brugerinterface Al
14~28°C WB
A PAS PA T
| kombination med R32 udendgrsenheden, se falgende tabel:
= Bergr ALDRIG styreenhedens indvendige dele.
= Fjern IKKE frontpanelet. Nogle dele inde i enheden er Udem:‘c:;senhe Rellig TV g
farlige at bergre, og det kan medfere fejl pa udstyret.
Kontakt forhandleren vedrgrende kontrol og justering af RXM25~60 .Dﬂ -10~46°C DB | —15~24°C DB
indvendige dele. ~16~18°C WB
Denne betjeningsvejledning giver et generelt overblik over systemets @g 18~32°C DB 10~30°C DB
primaere funktioner.
Installations- og betjeningsvejledning DAIKIN FFA25~60A2VEB(9)
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10 Drift

Udendgrsenhe Kgling Opvarmning
der

2MXM50 Qﬂ -10~46°C DB | —15~24°C DB

3MXM40~68 ° -16~18°C WB

4AMXM68~80 Q[ﬂ 18~32°C DB | 10~30°C DB

5MXM90

RZAG35~60 ﬁﬂ —20~52°C DB | —20~24°C DB
° —-21~18°C WB
Qﬂ 18~32°C DB | 10~30°C DB

RZAG71~140 Qﬂ —20~52°C DB |-19,5~21°C DB
° —20~15,5°C WB
@ﬂ 18~37°CDB | 10~27°C DB

12~28°C WB

RZASG71~140 Qﬂ —15~46°C DB | —14~21°C DB
° -15~15,5°C WB
Qg 20~37°CDB | 10~27°C DB

14~28°C WB
Indenders luftfugtighed <80%®@
Symbol Forklaring
Udetemperatur

S
o

Indendgrs temperatur

(a) For at undga kondens og vand, som drypper fra enheden.
Hvis temperaturen eller luftfugtigheden overstiger disse
angivelser, vil sikkerhedsindretningerne muligvis blive
tilkoblet, og klimaanlaegget vil muligvis ikke fungere.

10.2 Betjening af systemet

10.2.1

= Teend for hovedafbryderen 6 timer for drift for at beskytte
enheden.

Om betjening af systemet

= Huvis der slukkes for hovedafbryderen under drift, starter anlaegget
automatisk igen, nar der atter teendes for den.

10.2.2 Om keling, opvarmning, kun ventilation
og automatik

= Luftstrammen justerer sig selv afheengigt af rumtemperaturen,
eller ventilatoren stopper omgaende. Dette er ikke en fejl.

10.2.3 Om opvarmning
Det kan tage leengere tid at na den indstillede temperatur for
almindelig opvarmning end ved kgledrift.

Folgende foretages for at undgd, at varmekapaciteten falder, eller
for at hindre, at der bleeses kold luft ind.

Afrimning

Nar der keres med varmedrift, vil udendgrsenhedens luftkglede
spiral fryse stadigt mere til over tid, og dette begraenser overfgrslen
af energi til udendgrsenhedens spiral. Varmekapaciteten falder, og

Indendgrsenheden vil vise afrimning pa displayet &/

Varmstart

Ved start af opvarmning standser indendgrs-ventilatoren automatisk
for at undga, at der bleeser kold luft fra indendarsenheden.
Brugerinterfacets display viser (6/®. Det kan vare et stykke tid for
ventilatoren starter. Dette er ikke en fejl.

10.2.4 Betjening af systemet

1 Tryk pa knappen til valg af driftstilstand pa brugerinterfacet flere
gange, og veelg den gnskede driftstilstand.

¥ Koling
385 Opvarmning
¢ Kun ventilation

2 Tryk pa ON/OFF knappen pa brugerinterfacet.

Resultat: Driftslampen lyser, og systemet starter.

10.3 Brug af terreprogram

10.3.1 Om torreprogram
= Funktionen i dette program er at formindske luftens fugtighed i
rummet med et minimalt fald i temperaturen (minimal

rumafkeling).

= Mikrocomputeren  beregner  automatisk  temperatur  og
ventilatorhastighed (kan ikke indstilles med fjernbetjeningen).

= Systemet starter ikke funktionen, hvis rumtemperaturen er lav
(<20°C).

10.3.2 Anvendelse af torreprogram

For at starte
1 Tryk pa knappen til valg af funktion pa brugerinterfacet flere
gange, og veelg [+*] (tarreprogram).
2 Tryk pa ON/OFF knappen pa brugerinterfacet.
Resultat: Driftslampen lyser, og systemet starter.
For at standse
3 Tryk pa ON/OFF knappen pa brugerinterfacet igen.

Resultat: Driftslampen slukker, og systemet standser.

@ BEM/ERK

Sluk ikke for strammen, lige efter at enheden er stoppet,
men vent mindst 5 minutter.

10.4 Justering af luftstremmens retning

Se betjeningsvejledningen til brugerinterfacet.

10.4.1 Om luftstremsklappen
=, Dobbelt flow+multi-flow enheder
J\J /N

| de felgende tilfaelde styrer en mikrocomputer luftstremsretningen,
som kan afvige fra displayet.

systemet skal kgre med afrimning for at kunne fjerne frost fra Kalin Opvarmnin
udendgrsenhedens spiral. Under afrimning falder - 9 - - P 9
indendersenhedens varmekapacitet midlertidigt, indtil afrimning er = Hvis temperaturen i rummet er|» Ved driftsstart.

afsluttet. Efter endt afrimning kerer enheden med fuld under den onskede|, \a rumtemperaturen  er
varmekapacitet igen. temperatur. hejere end den indstillede
Indendgrsenhedens ventilator standser, kolemidlets temperatur.
gennemstremningsretning vendes, og energi inde fra bygningen = Ved afrimning.

anvendes til afrimning af udendgrsenhedens spiral.

FFA25~60A2VEB(9) DAIKIN Installations- og betjeningsvejledning
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11 Vedligeholdelse og service

Kgling ‘ Opvarmning

= Kontinuerlig drift ved horisontal luftstremsretning.

= Ved fortsat drift med Iuftretning nedad og keling med en
loftsopheengt eller veegmonteret enhed kan mikrocomputeren
styre luftretningen, og i dette tilfeelde vil visningen pa
brugerinterfacet ogsa sendres.

Luftstrammens retning kan justeres pa en af falgende mader:
= Luftstremmens klap justerer selv sin position.

= Luftstremsretningen fastseettes af brugeren.

—
= Automatisk \/ og ensket position /

A ADVARSEL

Rer aldrig de vandrette blade eller luftudgangen, mens
svingklappen er i drift. Der er fare for skader pa fingrene
eller beskadigelse af enheden.

BEMARK

= Det er muligt at eendre den bevaegelige graense for
luftklappen. Kontakt forhandleren for detaljer. (Kun ved
double-flow, multi-flow, hjgrne-, lofts- og veegmonteret).
= Undga vandret luftstram w=-F. Det kan medfere
dugdannelse pa loftet eller pa klappen.

11 Vedligeholdelse og service

BEMAERK

Lad veere med selv at undersgge eller udfere service pa
enheden. Fa en uddannet servicetekniker til at gore det.
Men som slutbruger kan man dog selv rengere luftfilteret,
indsugningsgitteret, luftudtaget og de udvendige paneler.

A ADVARSEL

Erstat aldrig en sikring med en sikring, der har et andet
amperetal eller andre ledninger, hvis en sikring springer.
Brug af staltrad eller kobbertrad kan fa enheden til at bryde
sammen eller medfgre brand.

A PAS PA

Put ikke en finger, en stang eller andre objekter ind i
luftindtaget eller -udtaget. Fjern ikke
blaeserafskaermningen. Da blaeseren roterer med hgj
hastighed, vil det medfgre tilskadekomst.

A PAS PA

Efter laengere tids brug skal man kontrollere, om der er
beskadigelse pa enhedens ramme eller fittings. Hvis der er
fejl, kan enheden veelte og forarsage tilskadekomst.

@ BEMARK

Tor ikke styreenhedens driftspanel af med benzin,
fortynder, en klud med kemikalier eller lignende. Panelet
kan blive misfarvet, eller malingen kan skalle af. Hvis
panelet er meget snavset, kan man dyppe en klud i et
neutralt rensemiddel fortyndet med vand, vride kluden
grundigt og afterre panelet. Panelet skal aftgrres med en
tor klud.

A PAS PA

Serg for at afbryde al streamforsyning, fer du etablerer
adgang til elektriske klemraekker.

BEMARK

Fjern el-boksen, blasermotoren, dreenpumpen og
svemmerafbryderen, fgr du renger varmeveksleren. Vand
eller renggringsmiddel kan beskadige de elektriske
komponenters  isolering og forarsage, at disse
komponenter kortslutter.

11.1  Rengering af luftfilteret,
indsugningsgitteret, luftudtaget og
de udvendige paneler

11.1.1  Rengering af luftfilteret

Tidspunkt for rengering af luftfilteret:

= Generel regel: Renggres hver 6. maned. Hvis luften i rummet er
meget tilsmudset, skal man renggre Iuftfilteret oftere.

= Alt efter indstillinger kan displayet pa brugerinterfacet vise
meddelelsen TIME TO CLEAN AIR FILTER (tid til at rense
luftfilter). Renger luftfilteret, nar meddelelsen vises.

= Hvis det er umuligt at rengere luftfilteret, skal det udskiftes
(= ekstraudstyr).

Sadan rengores luftfilteret:

@ BEMARK

Brug IKKE vand, der er mere end 50°C varmt. Mulig
konsekvens: Misfarvning og deformering.

1 Abning af indsugningsgitteret.

BYFQ60B

BYFQ60C

2 Fjern Iuftfilteret.

BYFQ60B

3 Rengering af luftfilteret. Brug en stgvsuger, eller vask med
vand. Hvis luftfilteret er meget tilsmudset, skal man benytte en
blgd barste og neutralt rensemiddel.

Installations- og betjeningsvejledning
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11 Vedligeholdelse og service

Lad luftfilteret tarre i skyggen.

Montér luftfilteret, og luk indsugningsgitteret (trin 2 og 1 i

modsat raekkefelge).

Tilslut stremforsyningen.

Tryk pa FILTER SIGN RESET knappen (nulstilling af

filtersignal).

Resultat: Meddelelsen TIME TO CLEAN AIR FILTER (tid til

rensning af luftfilter) forsvinder pa brugerinterfacet.

11.1.2 Rengering af indsugningsgitteret

@ BEMERK

Brug IKKE vand, der er mere end 50°C varmt. Mulig

konsekvens: Misfarvning og deformering.

1 Abning af indsugningsgitteret.

BYFQ60B BYFQ60C

2 Tag indsugningsgitteret af.
BYFQ60B

BYFQ60C

4 Rengering af indsugningsgitteret. Vask det med en blad berste

og vand eller et neutralt rengegringsmiddel. Huvis
indsugningsgitteret er meget snavset, kan man bruge et normait
opvaskemiddel, lade gitteret ligge i bled i ca. 10 minutter, og
derefter vaske det med vand.

Montér Iuftfilteret (trin 3 i modsat reekkefalge).

Montér indsugningsgitteret og luk det (trin 2 og 1 i modsat
reekkefglge).

11.1.3 Rengering af luftudtag og udvendige

paneler

ADVARSEL

Lad ALDRIG indendgrsenheden blive vad. Mulig
konsekvens: Elektrisk stgd eller brand.

@ BEMAERK

= Brug ALDRIG benzin, benzen, fortynder, polerepulver
eller flydende insektdreebende midler.  Mulig
konsekvens: Misfarvning og deformering.

= Brug IKKE vand, der er mere end 50°C varmt. Mulig
konsekvens: Misfarvning og deformering.

= Skrub IKKE for hardt, nar du vasker bladet med vand.
Mulig konsekvens: Coatingen pa overfladen kan blive
skreellet af.

3 Fjern luftfilteret.

BYFQ60B BYFQ60C

Renger med en blgd klud. Brug vand eller neutralt rensemiddel, hvis
det er sveert at fjerne pletter.

11.2 Vedligeholdelse efter lang

stilstandstid

F.eks. i begyndelse af saesonen.

Kontrollér og fjern alt, som vil kunne blokere indgange og udgange
pa indendgrsenheder og udendgrsenheder.

Rengering af luftfiltre og luftfilterhuse pa indendersenheder (se
"11.1.1 Renggring af luftfilteret" pa side 16 og "11.1.3 Rengegring
af luftudtag og udvendige paneler" pa side 17).

Teend for enheden mindst 6 timer for drift for at sikre jaevn karsel.
S& snart der er teendt for stremmen, vises displayet pa
brugerinterfacet.

11.3 Vedligeholdelse for lang

stilstandstid

F.eks. i slutningen af saesonen.

Lad indendgrsenheden kgre "kun ventilation" en halv dag for at
terre enhederne indvendigt. Se "10.2.2 Om kgling, opvarmning,
kun ventilation og automatik” pa side 15 med oplysninger om
driftstilstand kun med ventilation.

Afbryd stremforsyningen. Brugerinterfacets display slukkes.

FFA25~60A2VEB(9)
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12 Fejlfinding

= Renggring af luftfiltre og luftfilterhuse pa indendersenheder (se
"11.1.1 Rengering af Iuftfilteret” pa side 16 og "11.1.3 Rengearing
af luftudtag og udvendige paneler" pa side 17).

11.4 Om kolemiddel

Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser. Gasser ma
IKKE slippes ud i atmosfaeren.

Kglemiddeltype: R32

Veerdi for globalt opvarmningspotentiale (GWP): 675
Kglemiddeltype: R410A

Veerdi for globalt opvarmningspotentiale (GWP): 2087,5

@ BEMAERK

| Europa anvendes drivhusgas-emissionen for samlet
pafyldt meengde i systemet (udtrykt som tons CO,-
&kvivalent) til bestemmelse af serviceintervallerne.
Overhold geeldende lovgivning.

Formel til beregning af udledning af drivhusgasser:
GWP veerdi for keglemiddel x samlet meengde pafyld
kalemiddel [i kg] / 1000

Kontakt din installater for yderligere oplysninger.

ADVARSEL: BRENDBART MATERIALE

R32 kglemidlet (hvis relevant) i denne enhed er let
anteendeligt. Se specifikationerne for udendgrsenheden
vedrgrende den type kglemiddel, der skal anvendes.

A ADVARSEL

= Man ma ikke gennembore eller breende dele, der har
veeret i kontakt med kglemidlet.

= Brug IKKE andre renggringsmaterialer eller -midler for
at gere afrimningen hurtigere en dem, der anbefales af
producenten.

= Vaer opmaerksom pa, at kelemidlet i systemet er lugtfrit.

A ADVARSEL

R410A kelemidlet er ikke-breendbart, og R32 er let
anteendeligt, og kelemidlet laekker normalt ikke. Hvis
kolemidlet lsekker inde i rummet og kommer kontakt med
en breender, et varmeapparat eller et komfur, kan det
medfgre brand (hvis der anvendes R32) eller dannelse af
skadelige gasser.

Sluk for alle varmekilder med breendbare stoffer, udluft
rummet og kontakt den forhandler, hvor du kebte enheden.

Tag ikke enheden i brug igen, for en installater er feerdig
med at reparere den del, hvor kglemidlet laekker.

12 Fejlfinding

Folg nedenstaende forholdsregler, hvis der opstar en af de falgende
fejlfunktioner, og kontakt forhandleren.

A ADVARSEL

Stands driften og afbryd stremforsyningen, hvis der
forekommer uregelmassigheder (der lugter braendt
osV.).

Hvis man lader enheden kere videre under disse
omsteendigheder, kan det medfere nedbrud, elektrisk stad
eller brand. Kontakt forhandleren.

Funktionsfejl Forholdsregel

Hvis en sikkerhedsindretning, f.eks. en |Sluk for hovedafbryderen.
sikring, en afbryder eller en
fejlstramsafbryder aktivers hyppigt, eller
hvis ON/OFF-knappen ikke fungerer
korrekt.

Hvis der laekker vand fra enheden. Stands driften.

Driftskontakten fungerer IKKE korrekt. |Afbryd stremforsyningen.

Hvis brugerinterfacet viser enhedens Kontakt montgren og
nummer, og driftslampen blinker, og der |oplys fejlkoden.

fremkommer en fejlkode.

Hvis anleegget IKKE fungerer korrekt med undtagelse af de
ovennaevnte tilfeelde, og hvis ingen af de ovennaevnte fejl er
abenbare, skal man undersgge anleegget i overensstemmelse med
beskrivelsen nedenfor.

Funktionsfejl Forholdsregel

Hvis systemet slet ikke |= Se efter, om der er stremfejl. Vent, til
karer. strgmforsyningen er genoprettet. Hvis
der opstar stremfejl under drift, vil
systemet automatisk genstarte,
umiddelbart efter, at stramforsyningen er
retableret.

= Se efter, at der ikke er sprunget en
sikring, eller at en afbryder er aktiveret.
Skift sikringen, eller tilbagestil afbryderen
om ngdvendigt.

Systemet fungerer, = Se efter, at luftindtaget eller -udtaget pa
men kgling eller udendgrs- eller indendgrsenheden ikke
opvarmning er er blokeret. Fjern enhver hindring og
utilstraekkelig. sgrg for fri gennemgang.

= Kontrollér, om luftfiltret er tilstoppet (se
"11.1.1 Rengering af Iuftfilteret" pa
side 16).

= Kontrollér temperaturindstillingen.

= Kontrollér indstillingen af
blaeserhastigheden pa brugerinterfacet.

= Se efter abne dgre og vinduer. Luk dgre
og vinduer for at undga treek.

= Se efter, at der ikke opholder sig for
mange personer i rummet under
koledrift. Kontroller, om varmekilden i
rummet er usaedvanlig hgj.

= Kontroller, om der kommer direkte sollys
ind i rummet. Brug gardiner eller
persienner.

= Kontroller, om luftstreamsvinklen er

Systemet SKAL repareres af en uddannet servicetekniker.

korrekt.

Hvis man, efter at have kontrolleret alle ovennzevnte emner, ikke kan
lgse problemet selv, skal man kontakte montgren og beskrive
symptomerne, enhedens fulde modelnavn (med
produktionsnummer, hvis muligt) og installationsdato (muligvis anfert
pa garantibeviset).

121 Symptomer, der IKKE er systemfejl

Folgende symptomer er IKKE systemfejl:

12.1.1

= Klimaanleegget starter ikke omgaende, nar man trykker pa ON/
OFF-knappen pa brugerinterfacet. Hvis driftslampen lyser, er
systemet i normal tilstand. Hvis klimaanlaegget lige er slukket
forinden, starter det forst op igen 5 minutter efter, at det blev

Symptom: Systemet korer ikke
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13 Flytning

teendt, for at undga overbelastning af kompressorens motor.
Samme opstartsforsinkelse opstar, nar knappen til valg af funktion
har veeret anvendt.

= Hvis "Under Centralized Control" (centralstyring) vises pa
brugerinterfacet, blinker displayet i nogle fa sekunder, nar man
trykker pa betjeningsknappen. Det blinkende display viser, at man
ikke kan anvende brugerinterfacet.

= Systemet starter ikke med det samme, nar der teendes for
strammen. Vent et minut, indtil mikroprocessoren er klar.

12.1.2 Symptom: Blaeserhastigheden svarer ikke
til indstillingen

Ventilatorens hastighed eendres ikke, selv om man trykker pa
knappen til justering af blaeserhastighed. Under opvarmning, nar
rumtemperaturen nar op pa den indstillede temperatur, standser
udendgrsenheden, og indendgrsenheden andres til lav
blaeserhastighed. Dette forhindrer, at der blaeses kold luft direkte pa
personer i rummet. Blaeserens hastighed aendres ikke, selv om man
trykker pa knappen.

12.1.3 Symptom: Ventilatorens retning passer
ikke til indstillingen

Ventilatorens retning passer ikke til visningen pa brugerinterfacet.
Ventilatorens retning skifter ikke. Dette skyldes, at enheden styres af
mikrocomputeren.

12.1.4 Symptom: Der kommer en hvid tage ud af
en enhed (indendgrsenhed)

= Hvis luftfugtigheden er hgj under kaling. Hvis indendgrsenhedens
indre dele er meget forurenede, bliver temperaturen i rummet
uens. Det er ngdvendigt at rense enhedens indre dele. Spegrg
forhandleren om detaljer vedrgrende rensning af enheden.
Arbejdet ma kun udfgres af en uddannet servicetekniker.

= Umiddelbart efter at kalingen er stoppet, og hvis rumtemperaturen

og luftfugtigheden er lav. Dette skyldes, at varm kgolegas siver
tilbage i indendgrsenheden og danner damp.

12.1.5 Symptom: Der kommer en hvid tage ud af
en enhed (indendgrsenhed,
udendorsenhed)

Hvis systemet er skiftet til opvarmning efter afrimning. Fugt, som er
dannet under afrimningen, bliver til damp og bleeses ud.

12.1.6 Symptom: Brugerinterfacets display viser
"U4" eller "U5" og standser, men starter
igen efter fa minutter

Dette skyldes, at brugerinterfacet forstyrres af stgj fra andet elektrisk
udstyr end klimaanleegget. Stgjen hindrer kommunikation mellem
enhederne og far dem til at standse. Driften genstartes automatisk,
nar stgjen forsvinder.

12.1.7 Symptom: Stgj fra klimaanlagget
(indendersenhed)

= Der hgres en "zeen"-lyd umiddelbart efter, stremforsyningen er
tilsluttet. Den elektroniske ekspansionsventil i en indendgrsenhed
saetter i gang og frembringer denne stgj. Styrken vil aftage i lobet
af et minut.

= Der hgres en konstant lav "shah"-lyd, nar systemet kgler eller ved
stop. Denne lyd hagres, nar dreenpumpen karer.

= Der hegres en knirkende "pishi-pishi"-lyd, nar systemet stopper
efter opvarmning. Udvidelse og sammentraekning af plasticdele
forarsaget af temperaturforandringer frembringer denne lyd.

12.1.8 Symptom: Stgj fra klimaanlagget
(indendgrsenhed, udendgrsenhed)

= Der hares en konstant lav hvislende lyd, nar systemet kaler eller
afrimer. Det er lyden af keleluft, der strammer gennem indenders-
og udendgrsenhederne.

= Der hgres en hvislende lyd ved start eller umiddelbart efter
standsning eller ved afrimning. Dette er lyden af kelevaeske, som
skyldes standsning af eller eendringer i gennemstremningen.

12.1.9 Symptom: Stgj fra klimaanlagget
(udendgrsenhed)

Nar lyden af driftsstajen aendres. Dette skyldes sendring af frekvens.

12.1.10 Symptom: Der traenger stov ud af
enheden

Nar enheden anvendes farste gang efter laengere tids standsning.

Dette skyldes, at der er stgv i enheden.

12.1.11 Symptom: Enheden kan lugte

Enheden kan absorbere lugten fra rummet, mgbler, cigaretter, osv.,

og sa afgive den igen.

12.1.12 Symptom: Udendgrsenhedens ventilator
roterer ikke

Under drift. Ventilatorhastigheden er styret for at optimere driften.

12.1.13 Symptom: Displayet viser "88"

Dette er tilfeeldet, umiddelbart efter hovedafbryderen er tilsluttet, og
det betyder, at brugerinterfacet er i normal tilstand. Dette fortsaetter
1 minut.

12.1.14 Symptom: Kompressoren i
udendgrsenheden standser ikke efter kort
opvarmning

Dette er for at forhindre kglemiddel i at blive i kompressoren.
Enheden standser efter 5 til 10 minutter.

13 Flytning

Kontakt forhandleren for at fa flyttet og installeret den komplette
enhed. Det kraever teknisk indsigt at flytte enheder.

14 Bortskaffelse

@ BEM/ERK

Prov ikke selv at afmontere systemet: afmontering af
systemet, handtering af kelemiddel, olie og andre dele
SKAL veere i overensstemmelse med geeldende
lovgivning. Enhederne SKAL behandles pa steder seerligt
beregnet hertil med henblik pa genbrug og genvinding.
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