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1 Tietoja asiakirjasta

1.1 Tietoa tasta asiakirjasta

Kohdeyleis6

Valtuutetut asentajat + loppukayttajat

TIETOJA

Tama laite on tarkoitettu ammattilaisten ja koulutettujen
kayttajien kayttoon liikkeissd, kevyessa teollisuudessa ja
maatiloilla, sek& maallikoiden kayttéon kaupallisissa
toimissa ja kotitalouksissa.

Asiakirjasarja
Tama asiakirja on osa asiakirjasarjaa. Asiakirjasarjaan kuuluvat:
= Yleiset varotoimet:
= Turvallisuusohjeita, jotka on luettava ennen asennusta
= Muoto: Paperi (sisayksikon laatikossa)
= Sisdyksikon asennus- ja kdyttéopas:
= Asennus- ja kayttdohjeet
= Muoto: Paperi (sisdyksikon laatikossa)
= Asentajan ja kayttajan viiteopas:
= Asennuksen valmistelu, hyvat menettelytavat, viitetiedot...

= Yksityiskohtaiset vaiheittaiset ohjeet ja taustatiedot perus- ja
edistynytta kayttoa varten

= Muoto: Digitaaliset tiedostot osoitteessa http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

Mukana toimitettujen asiakirjojen uusimmat versiot voivat olla
saatavilla alueesi Daikin-sivustolta tai jalleenmyyjan kautta.

Alkuperainen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat
kaannoksia.

Asennus- ja kayttdopas

4
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2 Tietoja pakkauksesta

Tekniset rakennetiedot

= Uusimpien teknisten tietojen osajoukko on saatavana

alueelliselta Daikin-sivustolta (julkisesti saatavilla).

Asentajalle

2 Tietoja pakkauksesta

21 Sisayksikko

VAROITUS: TULENARKAA MATERIAALIA

Tassa yksikossa oleva R32-kylmaaine (jos kaytossa) on
lievasti tulenarkaa. Katso kaytettdva kylmaainetyyppi
ulkoyksikon teknisista tiedoista.

211 Varusteiden poistaminen sisayksikosta

1%
N

Paperinen asennuskaavio (pakkauksen yldosa)

Yleiset varotoimet

Sisayksikon asennus- ja kayttdopas

Riippuvan kannattimen aluslevyt

Ruuvit

Nippusiteet

Metallipidike

Tiivisteet: suuri (tyhjennysputki), keskikokoinen 1
(kaasuputki), keskikokoinen 2 (nesteputki), pieni
(sahkojohdot)

Tyhjennysletku

j Eristepala: Pieni (nesteputki)

k Eristepala: Suuri (kaasuputki)

a
b
c
d
e

f
g
h

3 Valmistelu

3.1 Asennuspaikan valmisteleminen

3141 Sisayksikon asennuspaikan vaatimukset

TIETOJA
A\

Aanenpainetaso on alle 70 dBA.

= Uusimpien teknisten tietojen koko joukko on saatavana
alueelliselta Daikin-sivustolta (julkisesti saatavilla).

a b c a d
| | |
o [ |y [T
N
3 A 21500 21500 |
© 22000
Al
o 24000
(mm)
A Pienin etaisyys seinasta
B Pienin ja suurin etaisyys lattiasta (katso alla)
C 2295 mm: Asennus BYFQ60B-laitteen kanssa

2300 mm: Asennus BYFQ60C-laitteen kanssa
a Sisayksikkd
b Valaistus (kuva nayttaa kattoon kiinnitetyn valaistuksen,

mutta myds upotetut valot ovat sallittuja)
¢ Tuuletin
d Staattinen tilavuus (esimerkki: poyta)

= Pienin ja suurin etéisyys lattiasta:

= Vahintdan: 2,5 m vahingossa tapahtuvan koskettamisen
valttdmiseksi.

= Enintdan: Riippuu ilmavirran suunnista ja kapasiteettiluokasta.
Varmista myos, ettd Ceiling height -kentédn asetus vastaa
todellista tilannetta. Katso "5.1 Kenttaasetukset" sivulla 9.

4 Asennus

41 Sisayksikon kiinnitys

411 Sisayksikon asentamisohjeita

TIETOJA

Lisdlaitteet. Kun asennat lisalaitteita, lue my6s niiden
asennusoppaat. Asennuspaikan olosuhteiden mukaan voi
olla helpompi asentaa lisalaitteet ensin.

= Koristepaneeli. Asenna koristepaneeli yksikdn asentamisen
jalkeen.

= Katon lujuus. Tarkista, onko katto riittdvan vahva kestadmaan
yksikdn painon. Jos vaara on olemassa, vahvista katto ennen
yksikdn asennusta.

= Kayta olemassa olevissa katoissa ankkureita.

= Kaytd wuusissa katoissa upotettuja proppuja, upotettuja
ankkureita tai muita erikseen hankittavia osia.

Il Il a
|_||—b
< B g

f— | l——e
HUOMIO
A 50~100 mm
Laite ei julkisessa kaytdssa; asenna se suljetulle alueelle, a Sisdkatto
jonne ei ole helppo paasta. b Ankkuri o
¢ Pitkd mutteri tai vanttiruuvi
Seka sisa- ettd ulkoyksikkod voidaan sijoittaa toimisto- tai d  Ripustuspultti
kevyeen teollisuusymparistdon. e Alaslaskettu katto
= Etéisyys. Ota huomioon seuraavat vaatimukset:
FFA25~60A2VEB(9) DAIKIN Asennus- ja kéyttéopas
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4 Asennus

= Ripustuspultit. Kaytd asennukseen M8~M10-ripustuspultteja.
Kiinnitd riippuva kannatin ripustuspulttiin.  Kiinnita riippuva
kannatin lujasti mutterin ja aluslevyn avulla seka yla- etta
alapuolelta.

¥ N

533

533 (mm)

a1l Mutteri (ei sisally toimitukseen)

a2 Kaksoismutteri (ei sisélly toimitukseen)
b Aluslevy (tarvike)
¢ Riippuva kannatin (kiinnitetty yksikkd6n)

= Paperinen asennuskaavio (pakkauksen ylaosa). Kayta
paperikaaviota oikean vaaka-asennon maarittamiseen. Se sisaltaa
tarvittavat mitat ja keskikohdat. Voit kiinnittdd paperikaavion
yksikk6on.

‘|\ b ¢ d
N

Yksikon keskikohta

Kattoaukon keskikohta

Paperinen asennuskaavio (pakkauksen yldosa)
Ruuvit (tarvikkeet)

0T

= Kattoaukko ja yksikko:
= Varmista, etta kattoaukko on seuraavien rajojen sisalla:
Vahintaan: 585 mm, jotta yksikké mahtuu.

Enintadn: 660 mm laitteen BYFQ60B asennuksessa ja 595 mm
laitteen BYFQG60C asennuksessa, jotta koristepaneeli ja
alaslaskettu katto menevat riittdvasti paallekkain. Jos
kattoaukko on suurempi, lisda kattomateriaalia.

= Varmista, etta yksikko ja sen riippuvat kannattimet (ripustus) on
keskitetty kattoaukkoon.

350
1@/ &
a-oo
% g<lm
O| T
ol
b —4
C 533
d 575
A
B (mm)

A 585~660 mm: Asennus BYFQ60B-laitteen kanssa
585~595 mm: Asennus BYFQ60C-laitteen kanssa
700 mm: Asennus BYFQ60B-laitteen kanssa

620 mm: Asennus BYFQ60C-laitteen kanssa
Tyhjennysputkisto

Kylmaaineputkisto

Riippuvien kannattimien vali (ripustus)

Yksikkd

0T

Niin
Jos A B C

A BYFQ60B

cﬁ'j‘” I >585mm | 5mm 57,5 mm

‘ ‘ <660 mm | 425mm | 20 mm

BYFQ60C

2585 mm 5 mm 17,5 mm

<595 mm | 10 mm 12,5 mm

A Kattoaukko
B  Yksikon ja kattoaukon vélinen etaisyys
C Koristepaneelin ja alaslasketun katon paallekkaisyys

= Taso. Tarkista vesivaa'alla tai vedella taytetylld vinyyliputkella,
etta yksikon kaikki 4 kulmaa ovat suorassa.

a Taso
b Vinyyliputki
¢ Vesivaaka

@ HUOMIOITAVAA

ALA asenna yksikkdd kallelleen. Mahdollinen seuraus:
Jos yksikkd on kallellaan kondenssiveden virtauksen
vastaisesti  (tyhjennysputkiston puoli on kohollaan),
uimurikytkin ei valttdmatta toimi oikein ja laitteesta voi
tippua vetta.

4.1.2 Poistoputkiston asentamisohjeita

Varmista, ettd kondenssivesi paasee poistumaan asianmukaisesti.
Tahan kuuluu:

= Yleisia ohjeita
= Tyhjennysputkiston liittdminen sisayksikkdon

= Tarkistaminen vesivuotojen varalta
Yleisia ohjeita
= Putken pituus. Pida tyhjennysputkisto mahdollisimman lyhyena.

= Putken koko. Putken koon on oltava sama tai suurempi kuin
litosputken (vinyyliputki, jonka siséhalkaisiia on 25 mm ja
ulkohalkaisija 32 mm).

= Kallistus. Varmista, ettd tyhjennysputki viettdd alaspain
(vahintdan 1/100), jotta putkeen ei jaa ilmaa. Kayta
ripustustankoja kuvan mukaisesti.

1~1.5m
——a

a Riippuvarsi
O Sallittu
X  Eisallittu

I —

= Kondensaatio. Ryhdy toimenpiteisiin kondensaatiota vastaa.
Erista tyhjennysputkisto kokonaisuudessaan rakennuksen sisalla.

Asennus- ja kayttdopas
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4 Asennus

= Nousuputkisto. Kaltevuutta varten voidaan asentaa

nousuputkisto.

= Tyhjennysletkun kaltevuuskulma: 0~75 mm putkiston rasituksen
ja ilmakuplien valttamiseksi.

Nousuputkisto: <300 mm yksikodsta, <630~675 mm (kaytettavan
koristepaneelin mukaan) kohtisuoraan yksikosta.

1000~1500

——a—

U

a b c d d (mm)

A <645 mm: Asennus BYFQG60B-laitteen kanssa
<630 mm: Asennus BYFQG60C-laitteen kanssa

B 205 mm: Asennus BYFQG60B-laitteen kanssa
220 mm: Asennus BYFQ60C-laitteen kanssa

a Metallikiristin (tarvike)

b Tyhjennysletku (tarvike)

¢ Nousutyhjennysputki (sisdhalkaisijaltaan 25 mm:n ja
ulkohalkaisijaltaan 32 mm:n vinyyliputki) (hankitaan
erikseen)

d Ripustustangot (hankitaan erikseen)

= Tyhjennysputkien yhdistaminen. Tyhjennysputkia voidaan
yhdistédd. Kaytad yksikoiden kayttdkapasiteetin mukaisia oikeita
tyhjennysputki- ja kolmihaarakokoja.

1
L
gf
7
|

(mm)

A <645 mm: Asennus BYFQ60B-laitteen kanssa
<630 mm: Asennus BYFQG60C-laitteen kanssa
a Kolmihaara

Tyhjennysputkiston liittdminen sisdayksikkoon

‘ HUOMIOITAVAA

Tyhjennysletkun virheellinen liittdminen voi aiheuttaa
vuotoja seka vahingoittaa asennustilaa ja ymparistoa.

1 Tydénna tyhjennysletku niin mahdollista

tyhjennysputken liitdntaan.

pitkalle  kuin

2 Kiristd metallikiristintd, kunnes ruuvin paa on alle 4 mm:n
etaisyydella kiristimesta.

3 Tarkista vesivuodot
varalta" sivulla 7).

(katso  "Tarkistaminen vesivuotojen

Asenna eristepala (tyhjennysputki).

Kaari suuri tiivistepala (=eriste) metallikiristimen ja
tyhjennysletkun paalle ja kiinnita se nippusiteilla.

6 Liita tyhjennysputki tyhjennysletkuun.

<4 mm

L d

Tyhjennysputken liitanta (kiinni yksikdssa)
Tyhjennysletku (tarvike)

Metallikiristin (tarvike)

Suuri tiiviste (tarvike)

Eristepala (tyhjennysputki) (tarvike)
Tyhjennysputki (ei sisally toimitukseen)

-« Q0T O

Tarkistaminen vesivuotojen varalta

Menettely vaihtelee sen mukaan, onko séhkdkytkennat jo tehty. Jos
sahkokytkentdja ei ole viela tehty, kaukosaadin ja virtalahde taytyy
liittaa tilapaisesti yksikkdon.

Jos sdhkokytkentdja ei ole viela tehty
1 Kytke sahkojohdot tilapaisesti.

= Irrota ohjausrasian kansi (a).

= Kytke yksivaiheinen tehonsy6ttd (50 Hz, 230 V) riviliittimen
litantdihin 1 ja 2 tehonsyottdéa (d) ja maadoitusta (c) varten.

= Kiinnita ohjausrasian kansi (a) takaisin.

a h
I

B
nq\a:u@\a:f

@®
-

C,/
{
«Q

Ohjausrasian kansi

Yksikoiden valiset johdot

Maakaapeli

Tehonsy6ton riviliitin

Pidike

Viestikaapelin liitinkortti

Kaapelien aukko

Kytkentakaaviotarra (ohjausrasian kannen takana)
Kaukosaatimen johto

-_TQ a0 Q0T O

2 Kytke virta paalle.

Kaynnista jaadhdytys
suorittaminen" sivulla 10).

(katso "6.2 Koekayton

4 Kaada vahitellen noin 1 litra vettd ilman poistoaukkoon ja
tarkista, vuotaako vetta.

FFA25~60A2VEB(9)
Jaetut iimastointilaitteet
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4 Asennus

[>100 mm|

a Muovinen kastelukannu

b Poistoaukko huoltoa varten (sisaltda kumitulpan). Tata
poistoaukkoa kaytetaan tippavesialtaan tyhjennykseen.

¢ Tyhjennyspumpun sijainti

d Poistoputkiliitanta

e Tyhjennysputki

5 Kytke virta pois paalta.
6 Irrota sdhkdjohdot.

= Irrota ohjausrasian kansi.
= Kytke tehonsy6ttd ja maadoitus irti.
= Kiinnita ohjausrasian kansi takaisin.

Kun sdhkokytkennét on jo tehty

1 Kaynnista jaadhdytys (katso "6.2
suorittaminen” sivulla 10).

Koekayton

2 Kaada vahitellen noin 1 litra vettd ilman poistoaukkoon ja
tarkista, vuotaako vetta (katso "Jos sahkokytkentdja ei ole viela
tehty" sivulla 7).

4.2 Kylmaaineputkiston liitannat

& VAARA: PALAMISEN VAARA

4.2.1 Kylmaaineputkiston liittaminen
sisayksikkoon

A HUOMIO

Asenna jaahdytysputki tai -komponentit asentoon, jossa ne
eivat todennadkdisesti paase altistumaan millekaan
aineelle, joka voisi sydvyttdad kylmaainetta sisaltavia
komponentteja, ellei komponentteja ole valmistettu
syopymattomista materiaaleista tai suojattu
asianmukaisesti sydpymiselta.

VAROITUS: TULENARKAA MATERIAALIA

Tassa yksikossa oleva R32-kylmaaine (jos kaytossa) on
lievasti tulenarkaa. Katso kaytettdva kylmaainetyyppi
ulkoyksikon teknisista tiedoista.

= Putken pituus. Pida kylmaaineputkisto mahdollisimman lyhyena.

= Laippaliitdnnat. Kytke kylmaaineputkisto yksikkoon kayttamalla
laippaliitantoja.

= Eristdminen. Eristd sisdyksikon kylmaaineputkisto seuraavalla
tavalla:

A Kaasuputkisto
B Nesteputkisto

Eristemateriaali (hankitaan erikseen)

Nippusiteet (tarvike)

Eristepalat: Suuri (kaasuputki), pieni (nesteputki)
(tarvikkeet)

Laippamutteri (kiinnitetty yksikkdon)

Kylmaaineputken liitanta (kiinni yksikdssa)

Yksikkd

Tiivisteet: Keskikokoinen 1 (kaasuputki), keskikokoinen 2
(nesteputki) (tarvikkeet)

oOT o

Q -0 Q

Kéaanna eristepalojen saumat ylos.

Kiinnita yksikon alustaan.

Kirista nippusiteet eristepaloihin.

Kiedo tiivistepala yksikon alustasta laippamutterin
yldosaan.

@ HUOMIOITAVAA

Muista eristaa kaikki kylmaaineputket. Paljas putki voi
aiheuttaa kondensaatiota.

BOWON =

4.2.2 Vuotojen tarkistaminen

@ HUOMIOITAVAA

ALA ylitd yksikén maksimitydpainetta (katso “PS High”
yksikdn nimikilvesta).

@ HUOMIOITAVAA

Kéayta edustajasi suosittelemaa kuplatestiliuosta. Ala kayta
saippuavetta, koska se voi aiheuttaa laippamutteriin
halkeamia (saippuavedessa saattaa olla suolaa, joka imee
kosteutta, joka jaatyy putkiston kylmetessa) ja korroosiota
(saippuavesi saattaa sisaltdd ammoniumia, joka aiheuttaa
korroosioilmién messinkisen laippamutterin ja kuparilaipan
valilla).

1 Taytd jarjestelmd typpikaasulla, kunnes mittarin paine on
vahintddan 200 kPa (2 bar). On suositeltavaa paineistaa
3000 kPa:han (30 bar) pienten vuotojen 16ytamiseksi.

2 Tarkista jarjestelman kaikki putkilitdnnat vuotojen varalta
kuplatestiliuoksella.

3 Poista kaikki typpikaasu.

4.3 Sahkojohtojen kytkenta

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

A VAROITUS

Kayta AINA moniytimista kaapelia virransyoéttokaapelina.

A VAROITUS

Jos virransyéttojohto on vaurioitunut, se taytyy antaa
valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan patevan
henkilén vaihdettavaksi vaaratilanteiden valttamiseksi.

Asennus- ja kayttdopas
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5 Configuration

4.3.1 Tavallisten johdotusosien tekniset tiedot

Komponentti Tekniset tiedot

Yhteiskytkentédkaapeli
(sisayksikko<«>ulkoyksikko)

Kaapelin minimipoikkileikkaus
2,5 mm?, sopii 230 V:lle

Kaukosaatimen kaapeli Suojattu vinyylijohto, vaippa
ja kaapelit 0,75-1,25 mm?

(2 johdinta)

Enintdan 500 m

4.3.2 Sisayksikon sahkojohtojen liittaminen

@ HUOMIOITAVAA

» Noudata kytkentadkaaviota (toimitetaan  yksikon
mukana, sijaitsee huoltokannen sisapuolella).
= Katso ohjeita koristepaneelin ja  anturisarjan

kiinnittdmisesta kytkentdohjeesta (toimitetaan yksikon
mukana tarvikepussin sisalla).

= Varmista, ettéd sdhkojohdot EIVAT estd huoltokannen
kiinnittdmista oikein paikalleen.

On tarkedd pitda virransyotto- ja tiedonsiirtokaapelit erilldan
toisistaan. Sahkoisten hairididen valttamiseksi kummankin johtimen
valisen etéisyyden taytyy olla aina vahintaan 50 mm.

@ HUOMIOITAVAA

Varmista, ettd virtakaapeli ja tiedonsiirtokaapeli ovat
erilldan. Ne saavat menna ristiin, mutta ne eivat saa kulkea
rinnakkain.

1 Irrota huoltokansi.

2 Kayttoliittyman kaapeli: Reititd kaapeli rungon lapi, kytke
kaapeli rivilittimeen ja kiinnita nippusiteella.

3 Yhteiskytkentdkaapeli (sisdyksikkd—ulkoyksikkd):  Reitita
kaapeli rungon lapi, kytke kaapeli rivilittimeen (varmista, etta
numerot tasmaavat ulkoyksikdn numeroiden kanssa, ja kytke
maajohdin) ja kiinnita nippusiteella.

4 Jaa pieni tiiviste (tarvike) kahtia ja kiedo se kaapelien ympairrille,
jotta yksikkdon ei padse vetta. Tiivistd kaikki raot, jotta pienet
elaimet eivat paase jarjestelmaan.

A VAROITUS

Huolehdi siita, ettéd pienelaimet eivat voi kayttaa yksikkoa
suojapaikkanaan. Sahkoosia koskettavat pienelaimet
voivat aiheuttaa toimintahairidita, savua tai tulipalon.

5 Kiinnita huoltokansi takaisin.

= Seuraava asennus on tarkoitettu parityyppi- tai usean laitteen
jarjestelmalle. Katso lisdd asennusvaihtoehtoja sisayksikon
asentajan viiteoppaasta.

1~ 50 Hz
220-240 V

el

Yhteiskytkentakaapeli
Virransyoéttokaapeli
Maavuotosuojakatkaisin
Sulake

Paékaukosaadin

=0 0T Q®

[}

5 Configuration

5.1 Kenttaasetukset

Tee seuraavat kenttaasetukset niin, ettd ne vastaavat todellista
asennuskokoonpanoa ja kayttajan tarpeita:

= Kattokorkeus

= llman virtaussuunta

= llmamaara, kun termostaattiohjaus on pois paalta
= lImansuodattimen puhdistusaika

Asetus: Kattokorkeus

Asetuksen  taytyy vastata  todellista
kapasiteettiluokkaa ja ilmavirran suuntia.

etaisyytta lattiaan,

= Katso tietoja ilman virtauksesta 3 ja 4 suuntaan (jotka vaativat
valinnaisen estopalasarjan) valinnaisen estopalasarjan
asennusoppaasta.

= Kayta alla olevaa taulukkoa ilman suuntaukseen joka suuntaan.

Jos etdisyys Niin'
lattiaan on M c1 c2
(m)
20 e o G
2,7<x<3,0 02
3,0<x<3,5 03

Asetus: liman virtaussuunta

Asetuksen taytyy vastata todellisia kaytettdvia ilmavirran suuntia.
Katso valinnaisen estopalasarjan asennusopas ja kayttoliittyman
opas.

Oletusarvo: 01 (= ilman suuntaus joka suuntaan)

Esimerkki:

) Kenttdasetukset maaritetdan seuraavasti:

= M: Tilanumero — ensimmainen numero: yksikdiden ryhma — sulkeissa oleva numero: yksittdinen yksikko

= C1: Ensimmainen koodinumero
= C2: Toinen koodinumero

. : Oletusarvo

FFA25~60A2VEB(9)
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6 Kayttoonotto

a b c

@[j@ cfﬁ @ﬁ

IIman suuntaus joka suuntaan

b llman virtaus 3 suuntaan (1 ilman poistoaukko suljettu)
(valinnainen estopalasarja tarvitaan)

¢ llman virtaus 2 suuntaan (2 ilman poistoaukkoa suljettu)
(valinnainen estopalasarja tarvitaan)

Asetus: llmamaara, kun termostaattiohjaus on pois paalta

Taman asetuksen taytyy vastata kayttajan tarpeita. Se maarittaa
sisdyksikon tuulettimen nopeuden, kun termostaatti on pois paalta.

1 Jos tuuletin on asetettu toimimaan, aseta iimamaaran nopeus:

Jos haluat Niin'
Ulkoyksikko M | C1 | C2
Yleista 2MX/3MX/4M
X/5MX

Jaahdytyskayton | LL2 12| 6 | 01
aikana Asetustilavuus? (22)
Lammityskayton |LL? Seuranta 12 12| 3 .
aikana Asetustilavuus |Seuranta 22 | (22) 02

2

Asetus: llmansuodattimen puhdistusaika

Taman asetuksen taytyy vastata huoneen ilman likaisuutta. Se
maaraa TIME TO CLEAN AIR FILTER -ilmoituksen nayttévalin
kaukosaadtimessa. Langatonta kaukosaadinta kaytettdessa on
asetettava my0s osoite (katso kayttoliittyman asennusopas).

Jos viliksi halutaan... Niin'
(ilman likaisuus) M | C1)|C2

+2500 h (vahainen) 10 (20)| ©
+1250 h (voimakas) 02
Ei ilmoitusta 3 | 02

6 Kayttoonotto

@ HUOMIOITAVAA

ALA KOSKAAN kayta laitetta ilman termistoria ja/tai
paineantureita/-kytkimia. Muuten seurauksena voi olla
kompressorin palaminen.

6.1 Tarkistuslista ennen kayttoonottoa

Tarkista seuraavat seikat yksikon asennuksen jalkeen. Kun kaikki
alla olevat tarkistukset on tehty, yksikkd TAYTYY sulkea, VASTA
sitten siihen voidaan kytkea virta.

] Olet lukenut koko asennusohjeet asentajan viiteoppaan
mukaisesti.

(] Sisayksikot on kiinnitetty oikein.

(] Jos kaytetaan langatonta kayttoliittymaa: Sisdyksikon
koristepaneeli ja infrapunavastaanotin on asennettu.

(] Ulkoyksikko on kiinnitetty oikein.

] Puuttuvia tai vaarinpain kytkettyja vaiheita El ole.

] Jarjestelma on oikein maadoitettu ja maadoitusliittimet on
kiristetty.

] Sulakkeet tai paikallisesti asennetut suojalaitteet on
asennettu tdman asiakirjan mukaisesti eikd niitd ole
ohitettu.

] Virransyo6ton jannitteen vastaa yksikon tunnustietotarran
jannitearvoja.

(] Kytkinrasiassa El ole 16ysia liitoksia tai vaurioituneita
sahkoisia komponentteja.

O] Kompressorin eristysvastus on OK.

] Sisa- ja ulkoyksikon sisallda El ole vaurioituneita
komponentteja tai puristuneita putkia.

] Kylmaainevuotoja El ole.

] Asennuksessa on oikea putkikoko ja putket on oikein
eristetty.

(] Ulkoyksikon sulkuventtiilit (kaasu ja neste) ovat
kokonaan auki.

6.2 Koekayton suorittaminen

Tatd tehtdvaa kaytetddn vain BRC1E52- tai BRC1E53-
kaukosaatimen kanssa. Jotain muuta kaukosaadintd kaytettdessa
katso kaukosaatimen asennus- tai huolto-opas.

Q HUOMIOITAVAA
Ala keskeyté koekéayttoa.

. TIETOJA

Taustavalo. Taustavalon ei tarvitse palaa, kun
kayttoliittymassa suoritetaan ON/OFF-toimenpide. Kaikkia
muita toimenpiteitd varten sen taytyy ensin palaa.
Taustavalo palaa +30 sekunnin ajan, kun jotakin painiketta
painetaan.

1 Suorita alustavat vaiheet.

" Kenttiasetukset maaritetdan seuraavasti:

= M: Tilanumero — ensimmainen numero: yksikdiden ryhma — sulkeissa oleva numero: yksittainen yksikko

= C1: Ensimmainen koodinumero
= C2: Toinen koodinumero
. : Oletusarvo

2 Tuulettimen nopeus:

= LL: Tuulettimen hidas nopeus

= Asetustilavuus: Tuulettimen nopeus vastaa kayttajan kayttoliittyman tuulettimen nopeuspainikkeella asettamaa nopeutta

(hidas, keskitaso, nopea).

= Seuranta 1, 2: Tuuletin on pois paaltd, mutta se toimii hetken 6 minuutin valein tunnistaakseen huoneladmpétilan
tuulettimen hitaan nopeuden (1) tai asetustilavuuden (2) mukaan.

Asennus- ja kayttdopas

10
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6 Kayttoonotto

# Toimenpide Toimenpide Tulos

1 |Avaa nesteen sulkuventtiili (A) ja kaasu sulku venttiili 3 |Vaihda asento. Jos sisayksikon ilmavirran
(B) irrottamalla karan kansi ja kiertamalla lappa liikkuu, toiminta on
kuusioavaimella vastapaivaan, kunnes se pysahtyy. OK.

— - Jos ei, toiminta ei ole OK.
4 |Paina. Aloitusvalikko tulee esiin.
D
(@A /7
5 Lopeta koekaytto.

2 |Sahkoiskun valttdmiseksi sulje huoltokansi. . .

3 |Kytke virta paalle vahintaan 6 tuntia ennen kayttéa i leimenpide Lol
kompressorin suojaamiseksi. 1 |Paina vahintaan Service Settings -valikko

4 |Muista asettaa yksikko Kayttoliittyméssé 4 sekuntia. tulee esiin.
jadhdytyskayttasn. D

2 Aloita koekayttd SN )
# Toimenpide Tulos 2 |Valitse Test Operation. 3_5 113
1 |[Siirry aloitusvalikkoon. (- N\ P e
Cool Setto (1 D a?rz“sgldpmnts Differential
= Group Address
'.Z:“_ - 28°C SReturn Setting B
3 |Paina. Yksikkd palaa normaaliin

toimintatilaan, ja

2 |Paina vahintaan Service Settings -valikko - aloitusvalikko fulee esiin.

4 sekuntia. tulee esiin. A\ /D
(S =
A4 6.3 Vikakoodit koekayton

3 |Valitse Test Operation. Service Settings 13 suorittamisen aikana
- — EZ?Z‘Z!?Sﬁ;f“"‘“‘ Jos ulkoyksikdn asennusta El ole tehty oikein, seuraavat vikakoodit
(@A /7 l?/l?r:nsaggpoints Differential voivat nakya kayttoliittymassa:

Group Address
Erew S < Vikakoodi Mahdollinen syy
4 |Paina. Aloitusvalikossa nakyy Mitaan ei nay = Johdotus on irti tai virheellinen
7 O Test Operation. (asetettua lampétilaa .(V|rtgla.1.htee.n"!a quoyl.(s_l_kon. \{_alllla.l, "ulkc.>-
oi naytetd) ja sisayksikoiden valilla, sisayksikon ja
(@A /7 ool kayttoliittyman valilla).
00
% .5 = Ulko- tai sisdyksikon piirilevyn sulake on
(- palanut.
Test Operation E3, E4 tai L8 = Sulkuventtiilit ovat kiinni.

5 Paina 10 sekunnin Koekaytto alkaa. = |Imanotto tai ilmanpOiStO on tukossa.
kuluessa. E7 Kolmevaiheisesta virtalahteesta puuttuu
7 N\ yksi vaihe.

D Huomautus: Laitetta ei voida kayttaa.
Katkaise virta, tarkista johdotus uudelleen

3 Seuraa toimintaa 3 minuutin ajan.

ja vaihda kahden sahkdjohdon paikkaa
kolmesta.

4 Tarkista ilmavirran suunnan toiminta.

L4 limanotto tai iimanpoisto on tukossa.
# Toimenpide Tulos uo Sulkuventtiilit ovat kiinni.
1 Paina. Air Volume/direction U2 = Jannitteen epétasapaino_
D _""_5_‘“:% » Kolmevaiheisesta virtaldhteestd puuttuu
2 ksi vaihe. Huomautus: Laitetta ei voida
@ T /O y : -
lumes kayttaa. Katkaise virta, tarkista johdotus
Brown st i uudelleen ja vaihda kahden sihkéjohdon
2 |Valitse Position 0. Air Volume/aireation paikkaa kolmesta.
7 SO ~AirVolume _ [Diregleny U4 tai UF Yksikoiden vélinen haarajohdotus on vaara.
@ 2 (=-"0O UA Ulkoyksikkd ja sisayksikkd eivat ole
(@ A | - yhteensopivia.
& Return Setting <
FFA25~60A2VEB(9) DAIKIN Asennus- ja kéyttéopas
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7 Havittaminen

7 Havittaminen

@ HUOMIOITAVAA

ALA yritd purkaa jarjestelmaa itse: jarjestelmén purku seka
kylmaaineen, Oljyn ja muiden osien kasittelyssa ON
noudatettava soveltuvaa lainsédadantda. Yksikét TAYTYY
kasitella erikoistuneessa kasittelylaitoksessa
uudelleenkayttoa, kierratysta ja talteenottoa varten.

8 Tekniset tiedot

= Uusimpien teknisten tietojen osajoukko on saatavana
alueelliselta Daikin-sivustolta (julkisesti saatavilla).

= Uusimpien teknisten tietojen koko joukko on saatavana
alueelliselta Daikin-sivustolta (julkisesti saatavilla).

8.1 Putkikaavio: Sisayksikko

as
b

a Nesteputken liitanta
b Kaasuputken liitanta
¢ Lammonvaihdin

Asennus- ja kéyttdopas DAIKIN FFA25~60A2VEB(9)
1 2 Jaetut iimastointilaitteet
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8 Tekniset tiedot

8.2

Kytkentakaavio

Yhdistetty kytkentdkaavion selitys

Tietoja sovelletuista osista ja numeroinnista on yksikdn kytkentédkaaviossa. Osat on numeroitu arabialaisilla numeroilla nousevassa
jarjestyksessa, ja numerointi esitetdan alla olevassa yleiskuvauksessa symbolilla

nsn

osakoodissa.

SUOJAKATKAISIN

LITANTA

LITIN

MAADOITUS

ASENNUSPAIKALLA TEHTAVA JOHDOTUS

D

MAADOITUS

SUOJAMAA (RUUVI)

TASASUUNTAIN

RELELIITIN

OIKOSULKULIITIN

—+—F SULAKE —O— LITIN
ﬁ SISAYKSIKKO (111 RIVILITIN
INDOOR
._'D‘_ ULKOYKSIKKO o e JOHDINPURISTIN
OUTDOOR
BLK : MUSTA GRN : VIHREA PNK VAALEANPUNAINEN WHT : VALKOINEN
BLU : SININEN GRY : HARMAA PRP,PPL: PURPPURA YLW : KELTAINEN
BRN : RUSKEA ORG : ORANSSI RED PUNAINEN
AP PIIRILEVY PS HAKKURITEHOLAHDE
BS" PAINIKE PAALLE/POIS, KAYTTOKYTKIN pTC* TERMISTORI PTC
BZ, H'O SUMMERI Q ERISTETYN PORTIN KAKSINAPAINEN
c : KONDENSAATTORI TRANSISTORI (IGBT)
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN* :  LIITANTA, LIITIN QDI MAAVUOTOSUOJAKATKAISIN
HR*, MR*_A, MR*_B, §*, U, V, QL YLIKUORMASUOJA
W, X*A, K'R_* ol LAMPOKYTKIN
D*,V'D DIODI R* VASTUS
DB* DIODISILTA RT TERMISTORI
Ds* DIP-KYTKIN RC VASTAANOTIN
E*H LAMMITIN s'c RAJAKYTKIN
F*U, FU* (OMINAISUUDET SULAKE s'L UIMURIKYTKIN
KATSO YKSIKON SISALLA S*™NPH PAINEANTURI (KORKEA)
OLEVA PIIRILEVY) S*NPL PAINEANTURI (MATALA)
FG* LITIN (RUNGON MAA) S*PH, HPS* PAINEKYTKIN (KORKEA)
H JOHDINSARJA S*PL PAINEKYTKIN (MATALA)
H*P, LED*, V'L MERKKIVALO, VALODIODI s'T TERMOSTAATTI
HAP VALODIODI (HUOLTOMONITORI, VIHREA) S'RH KOSTEUSANTURI
HIGH VOLTAGE SUURJANNITE S*W, Sw* KAYTTOKYTKIN
IES INTELLIGENT EYE -ANTURI SA, F18 YLIJANNITESUOJA
IPM* INTELLIGENT POWER -MODUULI SR*, WLU SIGNAALIN VASTAANOTIN
K'R, KCR, KFR, KHUR, K*M MAGNEETTIRELE ss* VALINTAKYTKIN
L JANNITE SHEET METAL RIVILITTIMEN KIINTEA LEVY
L KIERUKKA TR MUUNTAJA
L'R REAKTORI TC, TRC LAHETIN
M ASKELMOOTTORI Y VARISTORI
MC KOMPRESSORIN MOOTTORI V'R DIODISILTA
MF TUULETTIMEN MOOTTORI WRC LANGATON KAUKOSAADIN
MP TYHJENNYSPUMPUN MOOTTORI Xt LITIN
Ms KAANTOMOOTTORI XM RIVILIITIN (LOHKO)
MR, MRCW*, MRM*, MRN* MAGNEETTIRELE Y'E ELEKTRONISEN PAISUNTAVENTTIILIN KAAMI
N NOLLA Y'R, 'S KAANTEINEN MAGNEETTIVENTTIILIN
n=", N=" KIERTOJEN MAARA FERRIITTISYDAMEN LAPI KIERUKKA
PAM PULSSIAMPLITUDIMODULAATIO z'c FERRIITTISYDAN
PCB* PIIRILEVY ZF Z°F KOHINASUODATIN
M VIRTAMODUULI
FFA25~60A2VEB(9) DAIKIN Asennus- ja kéyttdopas
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9 Tietoja jarjestelmasta

Kayttajalle
9 Tietoja jarjestelmasta

Taman jaetun ilmastointilaitteen sisayksikk6d voidaan kayttaa
lammitys/jaahdytyssovelluksissa.

@ HUOMIOITAVAA

Ala  kaytd jarjestelmad muihin  tarkoituksiin. Laadun
heikkenemisen  valttdmiseksi ala kayta  yksikkéa
tarkkuuslaitteiden, ruoan, kasvien, eldinten tai taideteosten

10  Kiyttd

10.1

Toiminta-alue

Turvallisen ja tehokkaan toiminnan takaamiseksi kayta jarjestelmaa
vain seuraavien lampdtila- ja kosteusrajojen sisalla.

Katso seuraava taulukko, jos yhdistelmassa on R410A-ulkoyksikko:

jaéhdytykseen. Ulkoyksikot Jaahdytys Lammitys
RR71~125 -15~46°C DB -
HUOMIOITAVAA o
Jarjestelman myohemmat muutokset tai laajennukset: ﬁﬂ 18~37°C DB _
Taydellinen kuvaus sallituista yhdistelmista (jarjestelman 12~28°C WB
myohempaa .Iaajennusta varten) on saatavaqa teknls.lssa RQ71~125 _5~46°C DB —9~21°C DB
rakennetiedoissa. Tutustu kuvaukseen. Pyyda asentajalta °
lisatietoja ja ammattimaisia neuvoja. -10~15°C WB
@g 18~37°CDB | 10~27°C DB
9.1 Jarjestelman sijoittelu 12~28°C WB
RXS25~60 D ﬂ -10~46°C DB | —15~24°C DB
[ ]
-16~18°C WB
@g 18~32°C DB 10~30°C DB
2MXS50 ﬁg 10~46°C DB | —15~24°C DB
°
-16~18°C WB
@ﬂ 18~32°CDB | 10~30°C DB
3MXS40~68 D ﬂ —10~46°C DB | —15~24°C DB
[}
4MXS68~80 -16~18°C WB
5MXS90 @g 18~32°C DB 10~30°C DB
RZQG71~140 ﬁﬂ -15~50°C DB | —19~21°C DB
°
-20~15,5°C WB
@ﬂ 18~37°CDB | 10~27°C DB
12~28°C WB
RZQSG71~140 D ﬂ —15~46°C DB | —14~21°C DB
[}
-15~15,5°C WB
@g 20~37°CDB | 10~27°C DB
a Sisayksikkd 14~28°C WB
b Ulkoyksikkd
¢ Kayttslittyma RZQ200~250 D g —5~46°C DB | —14~21°C DB
d Imuilma ° R
e Poistoilma -15~15°C WB
f Kylmaaineputkisto + yhteiskytkentékaapeli 20~37°C DB 10~27°C DB
g Tyhjennysputki ﬁg
h Maadoitusjohto 14~28°C WB
i Imusaleikkd ja ilmansuodatin
Katso seuraava taulukko, jos yhdistelmassa on R32-ulkoyksikko:
9.2 Kayttoliittyma Ulkoyksikét Jashdytys Lammitys
RXM25~60 -10~46°C DB | —15~24°C DB
HUOMIO .ﬁ[ﬂ
= ALA koskaan kosketa saatimen siséosia. —16~18°C WB
= ALA irrota etupaneelia. Erdiden sisélla olevien osien Q[g 18~32°C DB 10-30°C DB
koskettaminen on vaarallista ja voi aiheuttaa N S
toimintahairisita. Jos sisalld olevia osia taytyy tarkastaa 2MXM50 ,Dﬂ ~10~46°C DB | -15~24°C DB
tai saataa, ota yhteys jalleenmyyjaan. 3MXM40~68 -16~18°C WB
Tassa kayttboppaassa on jarjestelman pastoimintojen yleiskuvaus. 4MXM68~80 @ﬂ 18~32°CDB | 10~30°C DB
Lisatietoja  kaukosdatimessd on asennetun kaukosaatimen 5MXM90
kayttdoppaassa.
Asennus- ja kdyttdopas DAIKIN FFA25~60A2VEB(9)
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10 Kayttd

Ulkoyksikot Jaahdytys Lammitys
RZAG35~60 Qﬂ —20~52°C DB | —20~24°C DB
° —21~18°C WB
Qg 18~32°CDB | 10~30°C DB
RZAG71~140 Dﬂ —20~52°C DB |-19,5~21°C DB
° —20~15,5°C WB
Qﬂ 18~37°CDB | 10~27°C DB
12~28°C WB
RZASG71~140 Dﬂ -15~46°C DB | —14~21°C DB
° —-15~15,5°C WB
@g 20~37°CDB | 10~27°C DB
14~28°C WB
Sisailman kosteus <80%®

Symboli

Sl
o

Selitys
Ulkolampdtila

Sisalampatila

(a) Veden tiivistymisen ja sen tippumisen estamiseksi
yksikosta. Jos ilman lampétila tai kosteus on mainittujen
rajojen ulkopuolella, turvalaitteet saattavat aktivoitua eika
ilmastointilaite valttamatta toimi.

10.2 Jarjestelman kayttaminen
10.2.1 Tietoja jarjestelman kayttamisesta

= Laitteen suojaamiseksi vaurioitumiselta kytke paavirtakytkin paalle
6 tuntia ennen kayttdonottoa.

= Jos paavirtakytkin kytketdadn pois paaltd kayton aikana, kayttd
alkaa automaattisesti uudelleen kun virta palaa.

10.2.2 Tietoja jadhdytys-, lammitys-, vain
tuuletin- ja automaattisesta kaytosta

= Huonelampdtilasta riippuen ilmavirran nopeus voi saatya
automaattisesti tai tuuletin voi pysahtya valittdmasti. Tama ei ole
vika.

10.2.3 Tietoja lammitystoiminnasta

Asetetun lampdtilan saavuttamisessa voi kestda pidempaan
yleisessa lammitystoiminnassa kuin jaahdytystoiminnassa.

Seuraavat toiminnot suoritetaan, jotta lammitysteho ei heikkene tai
kylmaa ilmaa ei puhalleta.

Sulatustoiminto

Lammityskaytdssa ulkoyksikon ilmajaahdytetyn kierukan jaatyminen
lisadntyy ajan mittaan rajoittaen energiansiirtoa ulkoyksikon
kierukkaan. Lammitysteho laskee, ja jarjestelman taytyy siirtya
jaanpoistotilaan voidakseen poistaa jaata ulkoyksikon kierukasta.
Jaanpoiston aikana sisayksikon puolen |ammitysteho laskee
tilapaisesti, kunnes jaanpoisto on suoritettu. Yksikon taysi
lammitysteho palaa jaanpoiston jalkeen.

Kuumakaynnistys

Lammitystoiminnan alkaessa sisayksikén puhallin on automaattisesti
pysahtyneend; nain estetdan kylman ilman virtaaminen yksikosta
sisatiloihin. Kayttdlityman naytossa nakyy @&/ OR] voi kestaa
jonkin aikaa, ennen kuin tuuletin k&ynnistyy. Tama ei ole vika.

10.2.4 Jarjestelman kayttaminen

1 Paina kayttoliittyman toimintatilan valintapainiketta useita
kertoja ja valitse haluttu toimintatila.

& Jashdytystoiminta
38 Lammitystoiminta
e Vain tuuletin -toiminta

2 Paina kayttoliittyman ON/OFF-painiketta.
Tulos: Toiminnan merkkivalo valo syttyy, ja jarjestelméa alkaa toimia.

10.3 Kuivausohjelman kayttaminen
10.3.1 Tietoja kuivausohjelmasta

= Taman ohjelman tehtdva on vahentdd huoneilman kosteutta
pudottamalla mahdollisimman vahan |ampdtilaa (huoneen
minimaalinen jaahdytys).

= Mikrotietokone maarittda automaattisesti lampdtilan ja tuulettimen
nopeuden (niitd ei voi asettaa kayttoliittymalla).

= Jarjestelma ei ala toimia, jos huonelampétila on alhainen (<20 °C).

10.3.2 Kuivausohjelman kayttaminen

Kaynnistys
1 Paina kayttoliittyman toimintatilan valintapainiketta useita
kertoja ja valitse (of] (huoneilman kuivaus).

2 Paina kayttoliittyman ON/OFF-painiketta.
Tulos: Toiminnan merkkivalo valo syttyy, ja jarjestelma alkaa
toimia.
Pysaytys
3 Paina kayttoliittyman ON/OFF-painiketta uudelleen.

Tulos: Toiminnan merkkivalo sammuu, ja jarjestelma pysahtyy.

@ HUOMIOITAVAA

Ala kytke yksikdsté virtaa pois heti sen pyséhdyttyd, vaan
odota vahintdan 5 minuuttia.

10.4 Illmavirran suunnan saato

Katso kayttoliittyman kayttdohje.

10.4.1 Tietoja ilmavirran saatolapasta

Kaksoisvirtaus- ja monivirtausyksikot

i I e
T\7/N

Seuraavissa tilanteissa ilmavirran suunta saattaa poiketa naytolla
olevasta, koska mikrotietokone ohjaa ilmavirtaa.

Sisayksikkd pyséyttaa tuuletinkdytdn, kylmé&ainejakson suunta Jadhdytys Lammitys
vaihtuu ja ulkoyksikon kierukan jaénpoistoon kaytetddn energiaa = Kun huoneenlampétila  on|= Kayttoa aloitettaessa.
rakennuksen sisalta. i i i

ﬁ.lhalﬁf.:np' kuin asetettu) Kun huoneen lampdtila on
Jaanpoistosta ilmoitetaan sisayksikon naytdssa kuvakkeella &/ ampotia. korkeampi kuin asetettu

lampétila.
= Jaanpoistotoiminnon aikana.

FFA25~60A2VEB(9) DAIKIN Asennus- ja kéyttéopas
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11 Kunnossapito ja huolto

Jaghdytys | Lammitys

= Kaytettaessa jatkuvasti vaakatason ilmavirtaussuuntaa.

= Kun kattoon ripustetun tai seindan kiinnitetyn yksikon
jadhdytyksen aikana kaytetdan jatkuvaa kayttéa ja alas
suunnattua  ilmavirtaa, mikrotietokone  saattaa  ohjata
virtaussuuntaa, jolloin myds kayttdliittyman naytté muuttuu.

@ HUOMIOITAVAA

Kun puhdistat Iammonvaihdinta, muista irrottaa kytkinrasia,
tuuletinmoottori, tyhjennyspumppu ja uimurikatkaisin. Vesi
tai pesuaine saattaa heikentaa elektronisten
komponenttien eristysté ja aiheuttaa niiden palamisen.

limavirran suuntaa voidaan saataa seuraavilla tavoilla:
= lImavirran saatolappa saataa itse asentoaan.

= Kayttaja voi asettaa ilmavirran suunnan kiinteaksi.

—
= Automaattinen \/ja haluttu asento ./

A VAROITUS

Ald koskaan kosketa iiman poistoaukkoa tai vaakasuoria
siipia kaantolapan ollessa toiminnassa. Sormet saattavat
jaada puristuksiin tai yksikko saattaa sarkya.

HUOMIOITAVAA

= Lapan liikerajaa voidaan muuttaa. Kysy lisatietoja
jalleenmyyjalta. (vain kaksoisvirtaus, monivirtaus,
nurkka, kattoon ripustettu ja seinakiinnitetty).

= Valtd kayttamastda vaakasuoraa suuntaa w--M Se
saattaa aiheuttaa kosteuden tai polyn kiinnittymista
kattoon tai lappaan.

11.1  llmansuodattimen, imusaleikon,
ilman ulostulon ja ulkoisten
paneelien puhdistaminen

11.1.1  limansuodattimen puhdistaminen

Milloin ilmansuodatin taytyy puhdistaa:

= Nyrkkisdanto: Puhdista 6 kuukauden vélein. Jos huoneen ilma on
hyvin likaista, puhdista useammin.

= Asetusten mukaan kaukosaatimessa voi nakya TIME TO CLEAN
AIR FILTER -ilmoitus. Puhdista ilmansuodatin, kun ilmoitus tulee
nakyviin.

= Jos lika ei l&hde pois, vaihda ilmansuodatin (= lisdvaruste).

limansuodattimen puhdistaminen:

11 Kunnossapito ja huolto

@ HUOMIOITAVAA

ALA kayta vettd, jonka lampétila on 50°C tai korkeampi.

HUOMIOITAVAA

Ala milloinkaan tarkasta tai huolla laitetta itse. Pyyda
patevaa huoltomiestd  suorittamaan nama  tyot.
Loppukayttdja voi kuitenkin puhdistaa ilmansuodattimen,
imusaleikon, ilman ulostulon ja ulkoiset paneelit.

A VAROITUS

Ala milloinkaan vaihda palaneen sulakkeen tilalle véaraa
kokoa olevaa sulaketta tai muuta johtoa. Johdon tai
kuparijohdon kayttdminen saattaa vaurioittaa yksikkoa tai
aiheuttaa tulipalon.

A HUOMIO

ALA laita sormia, keppejé tai muita esineité ilman ulostulo-
tai sisddnmenoaukkoon. ALA irrota tuulettimen suojusta.
Koska tuuletin pydrii suurella nopeudella, se aiheuttaa
vammoja.

A HUOMIO

Tarkista laitteen pitkdan kestdneen kayton jalkeen, ettd
sen teline ja varusteet eivat ole vaurioituneet. Muuten
yksikko voi pudota ja aiheuttaa vammoja.

HUOMIOITAVAA

Ala pyyhi saatimen kayttdpaneelia bentseenilla, tinnerilla,
kemiallisella pdlyliinalla tms. Paneeli voi saada varivirheita,
tai pinnoitus voi kuoriutua pois. Jos se on hyvin likainen,
kastele pyyhe vedella laimennetulla neutraalilla
pesuaineella, purista se kuivaksi ja pyyhi paneeli
puhtaaksi. Pyyhi toisella kuivalla pyyhkeella.

A HUOMIO

Muista katkaista kaikki virransy6tét ennen paatelaitteiden
kasittelemista.

Mahdollinen seuraus: haalistuminen ja
muodonmuutokset.
1 Avaa imusaleikko.
BYFQ60B BYFQ60C

2 Irrota ilmansuodatin.

BYFQ60B

3 Puhdista iimansuodatin. Kayta pdlynimuria tai pese vedella. Jos
ilmansuodatin on erittdin likainen, kaytd pehmeaa harjaa ja
neutraalia puhdistusainetta.

Asennus- ja kayttdopas
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11 Kunnossapito ja huolto

Kuivaa ilmansuodatin varjossa.

Kiinnita ilmansuodatin ja sulje imusaleikkd (vaiheet 2 ja 1
kaanteisessa jarjestyksessa).

Kytke virta paalle.
Paina FILTER SIGN RESET -painiketta.

Tulos: TIME TO CLEAN AIR FILTER -ilmoitus katoaa
kaukosaatimesta.

11.1.2 Imusaleikon puhdistaminen

HUOMIOITAVAA

ALA kayta vettd, jonka lampdtila on 50°C tai korkeampi.
Mahdollinen seuraus: haalistuminen ja
muodonmuutokset. 4 Puhdista imuséaleikkd. Pese se pehmealld harjalla ja vedella tai
neutraalilla pesuaineella. Jos imuséleikkd on hyvin likainen,
pese se tavanomaisella keittion pesuaineella, anna sen
BYFQG0B BYFQ60C vaikuttaa noin 10 minuuttia ja pese sitten vedella.

1 Avaa imusaleikkd.

Kiinnita ilmansuodatin (vaihe 3 kdanteisessa jarjestyksessa).

Kiinnitd imusaleikkd ja sulje se (vaiheet 2 ja 1 kaanteisessa
jarjestyksessa).

11.1.3 llman ulostulon ja ulkoisten paneelien
puhdistaminen

VAROITUS

ALA anna sisdyksikon kastua. Mahdollinen seuraus:
sahkaoisku tai tulipalo.

@ HUOMIOITAVAA

= ALA  kaytd  bensiinid, bentseenia, tinneria,

kiillotusjauhetta tai nestemaisia hydnteismyrkkyja.
Mahdollinen seuraus: haalistuminen ja
muodonmuutokset.

2 Irrota imusaleikka.

BYFQ60B

= ALA kéyta vettd tai ilmaa, jonka lampétila on 50°C tai
korkeampi. Mahdollinen seuraus: haalistuminen ja
muodonmuutokset.

= ALA hankaa voimakkaasti, kun peset siiped vedella.
Mahdollinen seuraus: Pinnan tiiviste saattaa
kuoriutua pois.

Puhdista pehmealla liinalla. Jos tahrojen poistaminen on vaikeaa,
BYFQ60C kayta vetta tai neutraalia puhdistusainetta.

11.2  Huolto, kun laite on ollut pitkdaan
kayttamattomana

Esim. kauden alussa.

= Tarkasta ja poista kaikki, mika voi tukkia sisa- ja ulkoyksikoiden
tulo- ja poistoventtiilit.

= Puhdista sisayksikdiden ilmansuodattimet ja kotelot (katso
"11.1.1  llmansuodattimen puhdistaminen" sivulla 16 ja
"11.1.3 liman ulostulon ja ulkoisten paneelien
puhdistaminen” sivulla 17).

3 Irrota ilmansuodatin.

= Kaanna virtakytkin paalle kuusi tuntia ennen kuin laite otetaan
BYFQ60B BYFQ60C uudelleen kayttoon, jotta yksikko toimii moitteettomasti. Heti virran
kytkemisen jalkeen kayttoliittyman naytto tulee nakyviin.

11.3 Huolto ennen pitkaa
kayttamattomyyskautta

Esim. kauden lopussa.

= Anna sisayksikoiden kayda vain tuuletinkaytdssa noin puoli paivaa
niiden sisaosien kuivaamiseksi. Lisatietoja vain tuuletinkaytdsta on
kohdassa "10.2.2 Tietoja jaahdytys-, lammitys-, vain tuuletin- ja
automaattisesta kaytosta" sivulla 15.

FFA25~60A2VEB(9) DAIKIN Asennus- ja kéyttéopas
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12 Vianetsinta

= Katkaise virransyo6tt. Kayttoliittyman naytté sammuu.

= Puhdista sisayksikdiden ilmansuodattimet ja kotelot (katso
"11.1.1  llmansuodattimen puhdistaminen" sivulla 16 ja
"11.1.3 llman ulostulon ja ulkoisten paneelien
puhdistaminen” sivulla 17).

11.4 Tietoja kylmaaineesta

Tama tuote sisdltdd fluorinoituja kasvihuonekaasuja. ALA paéasta
kaasuja ilmakehaan.

Kylmaainetyyppi: R32

limaston lampenemispotentiaali (GWP): 675
Kylmaainetyyppi: R410A

limaston lampenemispotentiaali (GWP): 2087,5

@ HUOMIOITAVAA

Euroopassa kaytetaan jarjestelman kylmaaineen
kokonaismaaran kasvihuonekaasuja (ilmoitetaan CO,-
ekvivalenttitonneina) huoltovalien maarittdmiseen. Noudata
soveltuvaa lainsdadantoa.

Kasvihuonekaasupaastojen laskentakaava:
Kylmaaineen GWP-arvo x kylmaaineen kokonaismaara
[kg] / 1000

Kysy lisatietoja asentajalta.

& VAROITUS: TULENARKAA MATERIAALIA

Tassa yksikossa oleva R32-kylmaaine (jos kaytossa) on
lievasti tulenarkaa. Katso kaytettava kylmaainetyyppi
ulkoyksikon teknisista tiedoista.

A VAROITUS

= ALA puhkaise tai polta kylmaainekierron osia.

= ALA kéytd muita kuin valmistajan suosittelemia
puhdistusaineita tai yritd nopeuttaa sulatusprosessia
muilla kuin valmistajan suosittelemilla toimenpiteilla.

= Huomaa, ettd jarjestelmassd oleva kylmaaine on
hajutonta.

A VAROITUS

R410A on palamaton kylmaaine, ja R32 on hieman
tulenarka kylmaaine. Ne eivat yleensa vuoda. Jos
kylmaainetta vuotaa huoneeseen ja joutuu kontaktiin
polttimen, lammittimen tai keittotason liekin kanssa,
seurauksena voi olla tulipalo (R32:n tapauksessa) tai
vahingollisen kaasun muodostumista.

Sammuta kaikki polttoainelammittimet, tuuleta huone, ja
ota yhteytta laitteen myyjaan.

Ala  kéytd yksikkdd ennen kuin huoltohenkild on
vahvistanut, etta osa, josta kylmaainetta vuosi, on korjattu.

Toimintahairio Toimenpide

Jos turvalaite, kuten sulake, katkaisin tai|Kaanna paavirtakytkin
maavuotokatkaisin laukeaa usein tai POIS paalta.
virtakytkin EI toimi oikein.

Jos laitteesta vuotaa vetta. Pysayta laitteen toiminta.

Kayttokatkaisin ei toimi kunnolla. Katkaise virransyo6tto.

Jos kayttoliittyman naytdssa nakyy limoita asiasta asentajalle
yksikdn numero, toiminnan merkkivalo |ja kerro vikakoodi.

vilkkuu ja vikakoodi tulee nakyviin.

Jos jarjestelma El toimi kunnolla (ei kuitenkaan em. syista johtuen
eikd mikdan em. vioista ei ole ilmennyt), tutki jarjestelma seuraavan
ohjeen mukaisesti.

Toimintahairio Toimenpide

Jos jarjestelma ei toimi |= Tarkista, onko kyseessa virtakatkos.
ollenkaan. Odota, ettd sahkd palautuu paalle. Jos
sahkokatkos tapahtuu kaytén aikana,
jarjestelmd kaynnistyy automaattisesti
uudelleen kun virtalahde palautuu.

= Tarkista, onko sulake palanut tai
katkaisin lauennut. Tarvittaessa vaihda
sulake tai palauta katkaisin.

Jarjestelma toimii, = Tarkista, onko sisa- tai ulkoyksikon ilman
mutta jaahdytys- tai tulo- tai poistoaukon edessa jokin este.
lammitysteho on Poista mahdolliset esteet ja varmista
riittdmaton. ilimankierto.

= Tarkista, ettei ilmansuodatin ole tukossa
(katso "11.1.1 limansuodattimen
puhdistaminen" sivulla 16).

= Tarkista lampdtila-asetus.

= Tarkista tuulettimen nopeuden asetus
kayttoliittymasta.

= Tarkista, onko ovia tai ikkunoita jaanyt
auki. Sulje ovet ja ikkunat, jotta tuuli ei
paase puhaltamaan sisaan.

= Tarkista, onko huoneessa
jadhdytystoiminnan aikana lilan suuri
maara oleskelijoita. Tarkista, onko
huoneessa liian voimakas lammaonlahde.

= Tarkista, paaseekd aurinko paistamaan
suoraan huoneeseen. Kayta verhoja tai
salekaihtimia.

= Tarkista, onko ilmavirtauksen kulma
oikea.

12 Vianetsinta

Jos jokin seuraavassa mainituista vikatilanteista ilmenee, suorita alla
mainitut toimenpiteet ja ota yhteys jalleenmyyjaan.

A VAROITUS

Jos jotakin epatavallista tapahtuu (palaneen karya
tms.), lopeta kaytto ja katkaise virta.

Yksikon kayton jatkaminen téllaisissa olosuhteissa voi
aiheuttaa rikkoutumisen, sahkoiskun tai tulipalon. Ota
yhteys jalleenmyyjaan.

Jarjestelman ammattitaitoisella

huoltohenkildlla.

korjaus taytyy teettaa

Jos kaikkien ylla olevien tarkastuksien jalkeen ongelman
korjaaminen ei onnistu, ota yhteys asentajaan ja ilmoita oireet,
yksikon taydellinen mallinimi (ja valmistusnumero, jos mahdollista) ja
asennuspaiva (mainittu mahdollisesti takuukortissa).

12.1  Oireet, jotka EIVAT ole
jarjestelman toimintahairioita
Seuraavat oireet EIVAT ole jarjestelman toimintahéiridita:

12.1.1 Oire: Jarjestelma ei toimi

= limastointilaite ei kaynnisty heti, kun kayttoliittymassa painetaan
kaynnistys/pysaytyspainiketta. Jos laitteen toiminnan merkkivalo
syttyy, jarjestelma& toimii normaalisti. Kompressorin moottorin
ylikuormittumisen estamiseksi ilmastointilaite kaynnistyy 5
minuuttia sen uudelleenkaynnistamisen jalkeen, silla on
mahdollista, ettd laite on juuri sammutettu. Sama kaynnistysviive
on voimassa myos silloin, kun toimintatilan valintapainiketta on
painettu.

Asennus- ja kayttdopas
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13 Siirtaminen

= Jos kayttoliittymassa nakyy "Under Centralized Control",
toimintapainikkeen painaminen saa nayton vilkkumaan muutaman
sekunnin ajan. Vilkkuva nayttd osoittaa, etta kayttliittymaa ei voi
kayttaa.

= Jarjestelma ei kdynnisty heti, kun virtaldhde kytketdan paalle.
Odota yhden minuutin ajan, ettd mikrotietokone on valmis kayttéa
varten.

12.1.2 Oire: Tuulettimen nopeus ei vastaa
asetusta

Tuulettimen nopeus ei muutu, vaikka sen nopeuden saatépainiketta
painetaan. Kun huoneen I|ampdtila saavuttaa |dmmitystilassa
asetetun lampétilan, ulkoyksikkd pysahtyy ja sisayksikko siirtyy
puhaltimen hiljaiseen nopeuteen. Nain valtetddn kylman ilman
puhaltaminen suoraan huoneessa olijoiden paalle. Tuulettimen
nopeus ei muutu, jos painiketta painetaan.

12.1.3 Oire: Tuulettimen suunta ei vastaa
asetusta

Tuulettimen suunta ei vastaa kayttoliittyman nayttéa. Tuulettimen
suunta ei vaihdu. Tama johtuu siitd, ettd mikrotietokone ohjaa
yksikkoa.

12.1.4 Oire: Yksikosta virtaa ulos valkoista
sumua (sisayksikko)

= Kun jaahdytystoiminnan aikana ilmankosteus on korkea. Jos
sisayksikén  sisdpuoli on erittdin likainen, huoneen
lammonjakauma muuttuu epatasaiseksi. Sisayksikon sisdosat
pitéd puhdistaa. Kysy jalleenmyyjaltda tietoja laitteen
puhdistamisesta. Tyon suorittamiseen tarvitaan ammattitaitoista
huoltohenkilda.

= Valittdmasti jaadhdytystoiminnan loputtua ja jos huoneilman
lampétila ja kosteus ovat alhaiset. Tama johtuu siita, ettd lamminta
kaasumaista kylmaainetta virtaa takaisin sisatilaan asennettavaan
yksikk66n muodostaen hoyrya.

12.1.5 Oire: Yksikosta virtaa ulos valkoista
sumua (sisayksikko, ulkoyksikko)

Kun jarjestelma vaihdetaan jaanpoiston jalkeen lammitystoimintaan.
Jaanpoiston tuottama kosteus muuttuu hdyryksi ja poistuu laitteesta.

12.1.6 Oire: Kayttoliittyman naytossa lukee "U4"
tai "U5" ja pysadhtyy, mutta kdynnistyy
uudelleen muutaman minuutin kuluttua

Tama johtuu siitd, ettd kayttoliittyma sieppaa hairidita muista
sahkolaitteista kuin ilmastointilaitteesta. Tama estdd yksikdiden
vélisen tiedonsiirron ja saa ne pysahtymaan. Toiminta kaynnistyy
automaattisesti uudelleen, kun hairiét loppuvat.

12.1.7 Oire: limastointilaitteiden danet
(sisdyksikko)

= Valittdmasti virran kytkemisen jalkeen laitteesta kuuluu &aani.
Sisatilaan asennettavan yksikon sisalla oleva elektroninen
paisuntaventtiili alkaa toimia ja tuottaa kyseisen &anen. A&nen
voimakkuus heikkenee noin minuutin kuluessa.

= Jatkuva matala aani kuuluu jarjestelman ollessa
jaahdytystoiminnassa tai pysahtyneena. Kun tyhjennyspumppu on
kaynnissa, tdma aani kuuluu.

= Nariseva aani kuuluu, kun jarjestelma pysahtyy lammitystoiminnan
jalkeen. Aani johtuu lampétilan muutoksen aiheuttamasta
muoviosien laajenemisesta ja supistumisesta.

12.1.8 Oire: limastointilaitteiden danet
(sisdyksikko, ulkoyksikko)

= Jatkuva, matala sihiseva &ani kuuluu, kun jarjestelma on
jaahdytys- tai jadnpoistotoiminnassa. Aani johtuu
kylmaainekaasun virtauksesta sisa- ja ulkoyksikdiden lapi.

= Sihiseva aani kuuluu, kun jarjestelma kytketaan
jaénpoistotoimintaan, tai valittdmasti jaanpoiston loputtua. Aani
johtuu jdahdytysaineen virtauksen pysahtymisesta tai virtauksen
muuttumisesta.

12.1.9 Oire: limastointilaitteiden danet
(ulkoyksikko)

Yksikon  kayntidani
muuttuminen.

muuttuu.  Adnen aiheuttaa taajuuden

12.1.10 Oire: Yksikosta tulee polya

Yksikkoa kaytetddn ensimmaisen kerran pitkdan aikaan. Tama
johtuu siita, etta yksikk6on on paassyt polya.

12.1.11 Oire: Yksikot voivat paastaa hajuja

Yksikot voivat absorboida hajuja huoneista, huonekaluista,
tupakansavusta jne. ja paastaa hajuja edelleen ilmaan.

12.1.12 Oire: Ulkoyksikon tuuletin ei pyori

Kaytén aikana. Tuulettimen nopeutta saadelldan tuotteen toiminnan
optimoimiseksi.

12.1.13 Oire: Naytossa nakyy "88"

Nain tapahtuu heti sen jalkeen, kun paavirtakatkaisijasta on kytketty
virta paalle. Se tarkoittaa, etta kayttoliittyma on normaalissa tilassa.
Tama kestaa 1 minuutin ajan.

12.1.14 Oire: Ulkoyksikon kompressori ei
pysahdy hetken kestédneen
lammitystoiminnan jalkeen

Taman tarkoituksena on estda kylmaainetta jadmasta kompressoriin.
Yksikkd pysahtyy 5—10 minuutin kuluttua.

13 Siirtaminen

Ota yhteys jalleenmyyjaan, kun koko yksikkd taytyy irrottaa ja
asentaa uudelleen. Yksikdiden siirtaminen vaatii teknistd
ammattitaitoa.

14 Havittaminen

@ HUOMIOITAVAA

ALA yrité purkaa jarjestelmaa itse: jarjestelmén purku seka
kylmaaineen, oOljyn ja muiden osien kasittelyssa ON
noudatettava soveltuvaa lainséadantéa. Yksikét TAYTYY
kasitella erikoistuneessa kasittelylaitoksessa
uudelleenkayttda, kierratysta ja talteenottoa varten.

FFA25~60A2VEB(9)
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