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1 A dokumentum bemutatasa

1.1 A dokumentum bemutatasa
Célkozonség

Uzembe helyezésre jogosult személyek + végfelhasznalok

INFORMACIO

A készllék tapasztalt vagy képzett felhasznalok altali
aruhazi, kénnydipari vagy mez8gazdasagi, illetve nem
szakemberek altali kereskedelmi és haztartasi hasznalatra
lett tervezve.

Dokumentaciokészlet

Ez a dokumentum egy dokumentaciokészlet része. A teljes
dokumentacidkészlet a kdvetkezdkbdl all:

» Altalanos biztonsagi el6irasok:

= Biztonsagi utasitasok, melyeket lizembe helyezés el6tt el kell
olvasni

= Formatum: Papir (a beltéri egység dobozaban)
= Beltéri egység szerelési és lizemeltetési kézikonyve:

= Szerelési és Uzemeltetési utasitasok

10.3.1 A szarit6 programrol 15 = Formatum: Papir (a beltéri egység dobozaban)
10.3.2  Szarité program hasznalatahoz 15
10.4  Alevegéfuvas irdnyanak beallitdsa..........ccccceeveiiieiiiiiiieics 15
10.4.1  Aleveg6tereld szarnyrol ...........cccccovvcviiiiciiiciiinns 15
11 Karbantartas és szerelés 16
11.1  Aleveg6sziir, az elszivoracs, a levegékimenet és a kiilsé
panelek tiISZASA ......cocveeeiiiiiee e 16
11.1.1  Aleveg6sziiré tisztitasa 16
11.1.2 A szivéracs tisztitdsa 17
Szerelési és lizemeltetési kézikdnyv DAIKIN FFA25~60A2VEB(9)
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2 A doboz bemutatasa

= Referencia utmutaté a beszereléshez és a hasznalathoz:

« Uzembe helyezés el6késziletei, bevalt gyakorlatok,

referenciaadatok stb.

A mellékelt dokumentacid legujabb verziéjat a regionalis Daikin
webhelyen vagy forgalmazojatol szerezheti be.

Az eredeti dokumentum angol nyelven irédott. A mas nyelvl
kiadasok ennek forditasai.

= Részletes [épésrol-lépésre  bemutatott  utasitasok  és
hattéronformacidk az alapszintli és haladé hasznalathoz M(iszaki technikai adatok
* Formatum:  Digitalis  formaban is  elérhet6:  http:/ = A miszaki adatok legtjabb verziojanak kiegészitését a regionalis
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product- Daikin webhelyen (nyilvanosan hozzaférhet6) szerezheti be.
information/ + A miiszaki adatok legtjabb verziéjanak teljes dokumentaciojat
az Daikin extraneten (jelszé szlikséges) szerezheti be.
A szerelének
2 A doboz bemutatasa 3 Elokészuletek
21 Beltéri egység 3.1 A berendezés helyének
A FIGYELMEZTETES: TUZVESZELYES ANYAG elokeszitese
(ot ClvEe il L lilie, ) SRl o Py Ve 3.1.1 A beltéri egység felszerelési helyére

mértékben tlizveszélyes. A haszndlandé hitékozegre
vonatkozé részleteket lasd a kils6 egység miszaki

adatainal.

vonatkozo kovetelmények

211 Tartozékok eltavolitasa a beltéri

egységhbaol
c d e f
1% 8x 4x 7%
=
&
h i
1%
N

Papirminta a felszereléshez (a csomagolas felsd részén)
Altalanos biztonsagi eldirasok

Beltéri egység szerelési és lizemeltetési kézikdnyve
Csavaralatétek a fuiggeszté konzolhoz

Csavarok

Kabelszorité

Bilincs

Szigetel6lemezek: Nagy (kondenzvizcs6), kdzepes 1
(gazcsd), Kozepes 2 (folyadékcesd), kicsi (elektromos
kabelek)

Leereszt6tdmld

j Szigetel6 elem: Kicsi (folyadékcs®)

k Szigetel6 elem: Nagy (gazcs6)

a
b
c
d
e

f
<]
h

INFORMACIO

A hangnyomasszint 70 dBA alatti.

A VIGYAZAT

A klimaberendezés nem altalanos célu berendezés, ezért
biztonsagos, behatolastol védett helyre kell felszerelni.

A berendezés mind beltéri, mind kiltéri hasznalatra
alkalmas haztartasi és kdnnydipari kérnyezetben.

= Térkoz. Ne feledje a kdvetkezoket:
b

i O i

I —

S0
— o
o

A >1500 21500 |
22000
0 24000

21500

(mm)

Minimalis tavolsag a faltél

Minimalis és maximalis tavolsag a padlétdl (lasd alabb)

2295 mm: BYFQ60B elemmel valé felszerelés esetén

2300 mm: BYFQ60C elemmel val6 felszerelés esetén

a Beltéri egység

b Vilagitas (az abra mennyezetre szerelt vilagitotesteket
mutat, de fénycsdvek haszndlata is megegedett)

c Levegd ventilator

d Rogzitett test (a példan: asztal)

Ow>>

= Minimalis és maximalis tavolsag a padlétol:
= Minimalis: 2,5 m a véletlen érintés elkerilése érdekében.
= Maximalis: A leveg6aramlas iranya és a teljesitményosztaly
hatarozza meg. Ugyeljen arra is, hogy a "Belmagassag" mezd

beallitasa megfelelien az aktualis helyzetnek. Lasd 9. oldal
"5.1 Helyszini beallitasok".

FFA25~60A2VEB(9)
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4 Felszerelés

4 Felszerelés

4.1 A beltéri egység felszerelése

411 Utmutaté a beltéri egység felszereléséhez

INFORMACIO

Kiilon rendelhet6 alkatrészek. Opcionalis berendezések
felszerelésekor olvassa el az opciondlis berendezések
szerelési kézikonyvét is. A helyi feltételektdl fuggden
kénnyebb lehet elséként az opcionalis berendezéseket
felszerelni.

= Diszitépanel. A diszitépanelt mindig az egység felszerelése utan
szerelje fel.

= Fodém szilardsaga. Ellenérizze, hogy a mennyezet elég erés-e
ahhoz, hogy elbirja az egység sulyat. Ha ez nem biztos, akkor a
mennyezetet meg kell erésiteni.

= Meglévd mennyezetek esetén hasznaljon beutéhorgonyt.

= Uj mennyezeteknél pedig siillyesztett betétet vagy egyéb
kereskedelmi forgalomban kaphat6 eszkézt hasznaljon.

i N g 2
[—

b

N —
< H—d

—e

50~100 mm

Fédém anyaga

K&horgony

Hosszu anya vagy feszitécsavar
Felfliggeszt6 csavar
Felfiggesztett mennyezet

coo0oT o >

= Fliggesztécsavarok. A szereléshez hasznalion M8~M10
fluggesztécsavarokat. Rogzitse a felfliggeszté konzolt a
felfiggeszt6 csavarhoz. Rogzitse biztonsagosan a felfiiggesztd
konzolt a fels6 és also oldalan anyaval és csavaralatéttel.

SRR N

533

TNl

533 (mm)
a1l Anya (nem tartozék)
a2 Kettés anya (nem tartozék)
b Alatét (tartozék)
c Felfliggesztd konzol (az egységhez csatlakoztatva)

= Papirminta a felszereléshez (a csomagolas felsé részén). A
papirmintaval hatarozza meg a megfelel§ vizszintes helyzetet. A
mintan szerepel az dsszes szlkséges méret és kdzéppont. A
papirmintét az egyse’ghez r('jgzitheti

Az egység kozepe

A mennyezet nyilasanak kézepe

Papirminta a felszereléshez (a csomagolas fels® részén)
Csavarok (tartozékok)

0T

= Mennyezeti nyilas és egység:

= Ellendrizze, hogy a mennyezet nyilas az alabbi értékeken belll
legyen:

Minimalis: 585 mm sziikséges az egység behelyezéséhez.

Maximalis: BYFQ60B szerelése esetén 660 mm, BYFQ60C
szerelése esetén 595 mm szikséges ahhoz, hogy a diszit6
panel és a felfliggesztett mennyezet kozott megfelelé atfedés
legyen. Ha a mennyezeti nyilas nagyobb, hasznaljon kiegészitd
mennyezeti burkoléanyagot.

= Ugyeljen ra, hogy az egység és a fiiggesztékar (felfliggesztés)
a mennyezeti nyilas kézepén helyezkedjen el.

350
l@/ &
a5
% g
O T
b—4
g
€533
d 575
A
B (mm)
A 585~660 mm: BYFQG60B elemmel valo felszerelés esetén
585~595 mm: BYFQG60C elemmel val6 felszerelés esetén
B 700 mm: BYFQ60B elemmel valé felszerelés esetén
620 mm: BYFQG60C elemmel valé felszerelés esetén
a Kondenzvizcsé
b Hltékézegcsovek
c Felfliggesztd konzol furata (felfiggesztés)
d Egység
Akkor...
Ha A B (o3
B A BYFQ60B
caj‘” I 2585 mm | 5mm 57,5 mm
‘ ‘ <660 mm | 425 mm | 20 mm
BYFQ60C
2585 mm 5mm 17,5 mm
<595 mm | 10 mm 12,5 mm
A Mennyezetnyilas
B Az egység és a mennyezetnyilas kozotti tavolsag
C Atfedés a diszit6 panel és a felfiiggesztett mennyezet

kodzott

= Vizszint. Egy vizszintmérével vagy vizzel toltott vinil csével
ellendrizze, hogy az egység mind a 4 sarka vizszintes-e.

a Szint
b  Vinil csé
¢ Vizszint

Q TAJEKOZTATAS

NE szerelje fel ferdén az egységet. Lehetséges
kovetkezmény: Amennyiben az egység a lecsapddas
aramiranyahoz képest ferde (az elvezetécsdvek oldala
meg van emelve), az Uszokapcsold helytelenll mikodhet,
ami vizszivargast okozhat.

Szerelési és lzemeltetési kézikdnyv
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4 Felszerelés

4.1.2 Utmutaté a kondenzvizcsévek
beszereléséhez

Gy6z6djon meg rola, hogy a kondenzvizet megfeleléen el lehet
vezetni. Ebbe beletartozik:

= Altalanos iranyelvek
= A kondenzvizcsévek csatlakoztatasa a beltéri egységhez

= Vizszivargas ellendrzése

Altalanos iranyelvek

= Csobhossz. A kondenzvizcsdvek hosszat a lehetd legrévidebbre
tervezze.

= Csoméret. A cs6 mérete legalabb akkora legyen, mint a
csatlakozo6 csé mérete (25 mm névleges atmérdji és 32 mm kilsé
atmeérdji vinilcs6 esetén).

= Lejtés. Ugyelien ra, hogy a kondenzvizcsé lefelé lejtsen (legalabb
1/100), hogy a levegé ne szorulhasson a cs6be. Hasznaljon
fugg6rudakat, ahogy az abra mutatja.

1~1.5m
——a

a Flggérad
= Paralecsapoédas. Tegyen oOvintézkedéseket a paralecsapédas

O Engedélyezett
X Nem szabad

megelézése érdekében. A teljes elvezet6 csovet szigetelije az

éplletben.

= Felszall6 csovek. A lejtés biztositasahoz sziikség esetén
felszall6 csoveket szerelhet be.

= Kondenzviztémld lejtése: 0~75 mm, hogy a csovekben ne
keletkezzen feszlltség, illetve elkerlilheték legyenek a
légbuborékok.

= Felszallé csévek: <300 mm az egységtél, <630~675 mm (a
diszitd paneltél fliggéen) az egységre merdlegesen.

1000~1500

———

U

ab c d d (mm)

A <645 mm: BYFQ60B elemmel valo felszerelés esetén
<630 mm: BYFQ60C elemmel val6 felszerelés esetén
205 mm: BYFQ60B elemmel val6 felszerelés esetén
220 mm: BYFQ60C elemmel valé felszerelés esetén

a Fémbilincs (tartozék)

b Kondenzviztémlé (tartozék)

¢ Leeresztd emel6csé (a vinilcsé névleges atmérdje 25 mm,
a kiils6é atméréje 32 mm) (nem tartozék)

d Flggdérudak (nem tartozék)

= Kondenzvizcsovek oOsszekotése. A  kondenzvizcsoveket

OsszekoOtheti.  Olyan  T-idomokat és  kondenzvizcséveket
valasszon, amelyek mérete megfelel az egység Uzemi
teljesitményéhez.

J
L
FF
|
|
|

(mm)

A <645 mm: BYFQ60B elemmel valo felszerelés esetén
<630 mm: BYFQ60C elemmel valo felszerelés esetén
a T-idom

A kondenzvizcsovek csatlakoztatasa a beltéri
egységhez

TAJEKOZTATAS
A kondenzvizcsovek helytelen csatlakoztatasa

vizszivargast okozhat, és a viz kart tehet az Uzembe
helyezési helyiségben és annak kérnyezetében.

1 A lehet6 legjobban tolja ra a kondenzviztoml6t a kondenzvizcsé
csatlakozasara.

2 Szoritsa meg a fémbilincset annyira, hogy a csavarfej
kevesebb, mint 4 mm-re legyen a bilincstél.

3 Ellenérizze a vizszivargast (lasd 7. oldal "A vizszivargas
ellendrzése").

Szerelje fel a szigetel6 elemet (kondenzvizcsd).

Tekerje a nagy szigetel6lemezt (= szigetelés) a fém bilincs és a
kondenzviztomld koré, és rogzitse azokat kabelrogzitével.

6 A kondenzvizcsovet csatlakoztatasa az tomléhoz.

a Kondenzvizcs6 csatlakozasa (az egységhez
csatlakoztatva)

Kondenzviztémlé (tartozék)

Fémbilincs (tartozék)

Nagy szigetel6lemez (tartozék)

Szigeteld elem (kondenzvizcsd) (tartozék)
Kondenzvizcsé (nem tartozék)

-~ Q0T

A vizszivargas ellenérzése

Az eljaras eltérd lehet attol figgéen, hogy az elektromos huzalozasi
munka elkészllt-e mar. Ha az elektromos huzalozasi munka még
nem készult el, akkor ideiglenesen csatlakoztatni kell a
kezelbfeluletet és a tapellatast az egységre.

Ha az elektromos huzalozasi munka nincs készen

1 Ideiglenesen csatlakoztassa az elektromos huzalozast.

FFA25~60A2VEB(9)
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4 Felszerelés

= Vegye le a vezérlédoboz fedelét (a).

= Csatlakoztassa az egyfazisu tapellatast (50 Hz, 230 V) az 1.
és 2. csatlakozékhoz a tapellatashoz (d) és a foldeléshez
(c).

= Szerelje vissza a vezérl6doboz fedelét (a).

a h
|
|

B :
HQ =A==

@
Y

/'
«

k

Vezérlédoboz fedele

Egységek kozotti vezetékek

Foldkabel

A tapfesziiltség csatlakozéblokkja

Bilincs

A jelatviteli vezetékek csatlakozdpanele
Kabelbemeneti nyilas

Huzalozasirajz-cimke (a vezérlédoboz fedelének a
hatoldalan)

i Taviranyito-vezetékek

TQ D Q20T QO

2 Kapcsolja BE a berendezést.

Inditsa el a hitést (lasd 11. oldal "6.2 Prébauzem
végrehajtasa").

4 Fokozatosan 6ntson kb. 1 | vizet a levegbelvezetd kimeneten
keresztul, és ellendrizze a vizszivargast.

2100 mm|

Mianyag 6nt6z6kanna

Szerviz kondenzvizkifolyé (gumi dugéval). A
kondenzvizkifolyon keresztil lehet leengedni a vizet a
csepptalcabdl.

¢ Elvezetészivattyl helye

d Kondenzviz elvezet6 csatlakozasa

e Kondenzvizcs6

T o

5 Kapcsolja Ki a berendezést.
6 Az elektromos huzalozas lekotése.

= Vegye le a vezérlédoboz fedelét.
= Kosse le a tapellatas vezetéket és a foldelést.
= Szerelje vissza a vezérl6doboz fedelét.

Ha az elektromos huzalozasi munka mar kész van

1 Inditsa el a hitést (lasd 11. oldal "6.2 Probalizem
végrehajtasa").

2 Fokozatosan 6ntsdn kb. 1 | vizet a levegbelvezetd kimeneten
keresztll, és ellendrizze a vizszivargast (lasd 7. oldal "Ha az
elektromos huzalozasi munka nincs készen").

4.2 A hiitékozegcsovek
csatlakoztatasa

VESZELY: EGESI SERULES VESZELYE

4.21 A hiitékozegcsovek csatlakoztatasa a
beltéri egységhez

A VIGYAZAT

Helyezze a hiit6kdzegcsdvet vagy az alkatrészeket olyan
helyre, ahol feltételezhetéen nem érintkeznek olyan
anyaggal, amely korrodalhatja a hitékdzeget tartalmazé
alkatrészeket - erre a |épésre noncs szikség, ha az
alkatrészek korrozidalldo anyagbol késziltek, vagy
megfeleld korrézidovédelemmel vannak ellatva.

FIGYELMEZTETES: TUZVESZELYES ANYAG

Az egységben keringd R32 hitékozeg (ha van) kis
mértékben tlizveszélyes. A hasznalandé hiitékozegre
vonatkozé részleteket lasd a kiils6 egység miszaki
adatainal.

= Csobhossz. A hiit6kdzegcsovek hosszat a lehet6é legrévidebbre
tervezze.

= Hollandianyas kotések. Csatlakoztassa a hiitékdzegcsoveket az
egységhez hollandianyakkal.

= Szigetelés. Szigetelje a hlitékdzegcsoveket a beltéri egységen az
alabbiak szerint:

A Gazcsovek

B Folyadékcsdvek

a Szigeteléanyag (nem tartozék)

b Kabelrégzité (tartozék)

c Szigetel6 elemek: Nagy (gazcsd), kicsi (folyadékcsd)
(tartozékok)

d Hollandi anya (az egységhez csatlakoztatva)

e Hutékozegesd csatlakozasa (az egységhez csatlakoztatva)

f Egység

g Szigetel6lemezek: Kozepes 1 (gazcsd), kdzepes 2
(folyadékeso) (tartozékok)

1 Forditsa felfelé a szigetel6elemek varratait.

2 Rogzitse az egység aljahoz.

3 Szoritsa meg a kabelrégzitéket a szigetel6elemeken.

4 Az egység alapjatdl kezdve a hollandi anyas kétés tetejéig

burkolja be szigetel6lemezekkel.

@ TAJEKOZTATAS

Gy6z6djon meg rola, hogy teljesen szigetelte az 6sszes
hit6kdzegcsovet. A szabadon hagyott csdveken para
csapodhat le.

Szerelési és lzemeltetési kézikdnyv
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5 Konfiguracio

4.2.2 A szivargas ellenérzése

@ TAJEKOZTATAS

NE lépje at az egység maximalis mikodési nyomasat
(lasd: “PS High” az egység adattablajan).

TAJEKOZTATAS

Feltétlenil szerezzen be kereskedelmi forgalombdl egy
erre a célra ajanlott buborékpréba-oldatot. Ne hasznaljon
szappanos vizet, mert az megrepesztheti a hollandi
anyakat (a szappanos viz tartalmazhat sét, ami megkéti a
nedvességet, ami azutan rafagyhat a hideg csére) és/vagy
korrodalhatja a hollandi anyas kotéseket (a szappanos viz
tartalmazhat ammoniat, amely ndveli a Kkorroziét a
sargaréz hollandi anya és a vorosréz perem kozott).

1 Toltse fel a rendszert nitrogéngazzal legalabb 200 kPa (2 bar)
tulnyomasig. Ajanlott 3000 kPa (30 bar) nyomas ala helyezni az
apro szivargasok kimutatasa érdekében.

2 Keressen szivargasokat ugy, hogy minden csatlakozason
buboréktesztes oldatot hasznal.

3 Fuvassa ki az 6sszes nitrogéngazt.

4.3 Az elektromos huzalozas
csatlakoztatasa

A VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

A FIGYELEM

MINDIG tébb eres kabelt haszndljon a tapellatas
kabeleihez.

A FIGYELEM

Ha a tapkabel sérilt, a balesetek elkerllése érdekében a
gyartéra, a markaszervizre vagy egy hasonléan képzett
szakemberre KELL bizni a cseréjét.

4.31 A szabvanyos huzalozasi 6sszetevok
miiszaki jellemzGi

Alkatrész

Osszekotdkabel (beltériekiiltéri)

Miiszaki adatok

Minimalis
kabelkeresztmetszet
2,5 mm?, 230 V fesziltséghez
PVC szigetelésii 0,75 és
1,25 mm? kozotti szigetelt
vezetéket (2 eres kabelt)

A kezel6felllet kabele

Maximum 500 m

4.3.2 Az elektromos huzalozas csatlakoztatasa
a beltéri egységen

@ TAJEKOZTATAS

= Kovesse a bekotési rajzot (az egység tartozéka, a
szervizfedél belsején talalhato).

= A diszitd panel és a szenzorkészlet csatlakoztatasara
vonatkozé utasitdsokat a huzalozasi utmutatd abra
ismerteti (az egységhez mellékelve, a
tartozéktasakban).

= Ugyelijen ra, hogy az elektromos vezetékek NE

Fontos, hogy a tapkabeleket és a jelatviteli kabeleket egymastol
elszigetelve kell vezetni. Az elektromos interferencia elkerilése
érdekében a kabelek kdzott MINDIG legalabb 50 mm tavolsagot kell
tartani.

@ TAJEKOZTATAS

A tapvezetéket és a jelatviteli vezetéket egymastdl tavol
kell tartani. A jelatviteli és a tapvezetékek keresztezhetik
egymast, de NEM futhatnak egymassal parhuzamosan.

1 Vegye le a szervizfedelet.

2 A kezelofeliilet kabele: Vezesse at a vezetékeket a kereten és
rogzitse a kabeleket a csatlakozoblokkhoz, majd rogzitse
kabelszoritéval.

3 Osszekotdkabel (beltérikiiltéri): Vezesse at a vezetékeket a
kereten és rogzitse a kabeleket a csatlakozéblokkhoz (ligyeljen
ra, hogy a szamok egyezzenek a kultéri egység szamaival),
majd régzitse kabelszoritoval.

4 Ossza el a kis tomitést (az egységhez mellékelve) és csavarja a
kabelekre, hogy megakadalyozza az egység kornyezetébdl
torténd vizbeszivargast. Tomitsen minden rést, hogy a kisebb
allatok ne juthassanak a rendszerbe.

A FIGYELEM

Akadalyozza meg, hogy az egységbe kisebb termeti
allatok fészkeljék be magukat. Az elektromos alkatrészekre
maszo kis élélények miikodészavarokat, flstolést vagy
tlzet is okozhatnak.

5 Helyezze vissza a szervizfedelet.

= Az aldbbi Osszeszerelés paros tipusu vagy multi rendszerre
érvényes. A tovabbi szerelési lehetGségeket lasd a beltéri egység
szerel6i referencia-utmutatojaban.

1~ 50 Hz
220-240 V

Osszekotékabel
Tapkabel
Foldzarlat-megszakito
Biztositék

F6 kezel6felllet

=0 00T®

L]

5 Konfiguracié

5.1 Helyszini beallitasok

Végezze el az alabbi helyszini bedllitdsokat, hogy azok
megdfelelienek az aktudlis felszerelési elrendezésnek és a
felhasznaloi igényeknek:

akadalyozzak a szervizfedél megfeleld * Mennyezet magassaga
visszahelyezesét. » Leveg6aramlas iranya
= A levegd térfogatanak beadllithsa a termosztat vezérl6jének
KIKAPCSOLT allapotaban
FFA25~60A2VEB(9) DAIKIN Szerelési és lizemeltetési kézikdnyv
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6 Belizemelés

= AlevegdszUlrd tisztitdsa esedékes

Beallitas: Mennyezet magassaga

A beadllitasnak meg kell felelni a padlétol mért tényleges
tavolsagnak, a teljesitményosztadlynak és a levegbaramlas
iranyanak.

= 3 és 4 utas levegbaramlasi iranynal (amelyhez kilon
megvasarolhatd lezarokészlet sziikséges) lasd a  kilon
megvasarolhaté lezarékészlet hasznalati utmutatojat.

= Teljes korl levegbaramlas esetében lasd az alabbi tablazatot.

Ha a padlétél Akkor’
mért tavolsag M c1 c2
(m)
27 0@y o ORI
2,7<x<3,0 02
3,0<x<3,5 03

Beallitas: Leveg6aramlas iranya

A bedllitasnak meg kell felelni a levegéaramlas aktualisan hasznalt
iranyanak. Lasd az opcionalis blokkolobetét-készlet szerelési
kézikdnyvét és a kezeléfelllet hasznalati utmutatojat.

Alapértelmezett: 01 (= teljes kori leveg&aramlas)
Példa:
a b c

I I
iy - |
Ea. B E s
a Teljes korli leveg&aramlas
b 3 utas leveg6aramlas (1 levegékimenet zarva) (kilon
megvasarolhato lezarokészlet sziikséges)

c 2 utas levegbaramlas (2 levegSkimenet zarva) (kilon
megvasarolhato lezarokészlet sziikséges)

Beallitas: A levegé térfogatanak beallitasa a termosztat
vezérléjének KIKAPCSOLT allapotaban

A beallitast a felhasznal6 igényei szerint kell elvégezni. Ez hatarozza
meg a beltéri egység veintilatorsebességét a termosztat
KIKAPCSOLT allapotaban.

1 Ha a ventilatort beallitotta, akkor a leveg6sebességet is ezek
szerint adja meg:

Ha ezt szeretné Akkor’
Kiiltéri egység M | C1|C2
Altalanos | 2MX/3MX/4M
X/5MX
Hités LL? 121 6 | 01
tizemmadban Beallitott térfogat? (22)
Fltés LL? Fellgyelet1? | 12 | 3
tizemmodban Beallitott Feliigyelet 22 | (22) 02
térfogat?

Beadllitas: A leveg6sziiré tisztitasa esedékes

A bedllitas felelien meg a helyiség légszennyezettségének. Ez
hatarozza meg, hogy a kezel6felileten milyen id6k6zonként jelenjen
meg A LEVEGOSZURO TISZTITASA ESEDEKES kijelzés. Ha
vezeték nélkili kezel6feluletet hasznal, akkor be kell allitania a cimet
is (lasd a kezel6felllet szerlési utmutatéjat).

Ha ilyen id6kozt szeretne beallitani... Akkor!
(Iégszennyezettség) M |C1| C2
+2500 ora (enyhe) 10(20)| O
+1250 ora (sulyos) 02
Nincs értesités 3 | 02

6 Belizemelés

@ TAJEKOZTATAS

SOHA ne mikddtesse az egységet hémérséklet-érzékelbk
és/vagy nyomasérzékelbk/-kapcsolok nélkil. Ez a
kompresszor leégését okozhatja.

6.1 Belizemelés el6tti ellenodrzélista

Az egység Uuzembe helyezése utan el6szor ellenérizze az
aldbbiakat. Ha az alabbiak koézil minden ellendrizve lett, a
berendezés paneleit le KELL csukni, CSAK azutan lehet aram ala
helyezni.

] Elolvasta a szerel6i referencia-utmutatéban ismertetett
teljes szerelési utmutatast.

O] A beltéri egységek megfeleléen fel van szerelve.

] Vezeték nélkuli kezeléfelllet esetében: A beltéri egység
diszitépanelje az infravoros jeladéval fel van szerelve.

] A kiiltéri egység megfeleléen fel van szerelve.

] NINCS hianyzo fazis vagy forditott fazis.

] A rendszer megfelel6en foldelt, és a foldelési kivezetések
rogzitve vannak.

] A Dbiztositékok vagy helyileg beszerelt biztonsagi
készilékek a jelen dokumentumnak megfelelen lettek
beszerelve, és NINCSENEK kiiktatva.

(] A tapellatas fesziiltsége az egység azonositasi cimkéjén
talalhato fesziltségnek megfeleld.

] NINCSENEK laza csatlakozasok vagy sérilt elektromos
alkatrészek a kapcsolédobozban.

(] A kompresszor szigetelési ellenallasa rendben.

(] NINCSENEK sériilt alkatrészek vagy deformalt csévek
a kuiltéri és beltéri egységben.

A helyszini beallitasok az alabbiak:

= M: Uzemmodd szama — Elsé szam: az egységek csoportjahoz — Zaréjelben l1évé szam: ez egyes egységekhez

= C1: Els6 kddszam

= C2: Masodik kodszam

. : Alapértelmezett
@ Ventilator sebessége:

= LL: Ventilator sebessége alacsony

= Beallitott térfogat: A ventilator sebessége megfelel a felhasznalé altal a kezel6felilet ventilatorsebesség gombjaval

beallitott értéknek (alacsony, kozepes, magas).

= Feliigyelet 1, 2: A ventilator KI van kapcsolva, de 6 percenként egy rovid ideig izemel a szobahémérséklet észleléséhez
Alacsony ventilatorsebességgel (1) vagy Bedllitott térfogattal (2).

Szerelési és lzemeltetési kézikdnyv
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6 Belizemelés

6.

] NINCS hiitékozeg-szivargas. Teendd Eredmény
4 |Nyomja meg. Prébalizem jelenik meg a
A megdfelel6 cséméret lett beszerelve, és a csovek nyitdmentiiben.
Ll megfeleléen szigetelve vannak. D
(] Az elzaroszelepek (gaz és folyadék) a kultéri egységen G 2O Hiités
teljesen nyitva vannak. =
L

2 Prébalizem végrehajtasa

Ez a feladat kizarélag BRC1E52 vagy BRC1E53 kezel6feliileten
elérhet. Egyéb kezel6felllet hasznalata esetén olvassa el a
kezel6felulet szerelési kézikonyvét.

Probaizem

5 |Tartsa lenyomva A probatizem elindul.

10 méasodpercig.

@ TAJEKOZTATAS

A prébatizemet ne szakitsa meg.

GD
AT SO

3 3 percen at ellenérizze a mikodést.

INFORMACIO

4 Ellendrizze a levegbaramlas iranyat.

Hattérvilagitas. A  kezel6fekileten  végzett BE-/ # Teendd Eredmény
KIKAPCSOLASHOZ nem sziikséges bekapcsolni a 1 Nyomja meg v —
hattérvilagitast. Barmilyen mas mivelethez el6szor ezt kell yom) ' Lge'gme:ny.g 3 Irany
felkapcsolni. A hattérvilagitas +30 masodpercet vilagit a D 0 pozts
omb megnyomasakor. 2 » ="
9 ony @& T /O Booee
1 Haijtsa végre a bevezetd |épéseket. BV ediitas %
# Teendd 2 |Vélassza ki a 0. pozicio Légmennyiséglirany
1 |Nyissa ki a folyadék- (A) és a gazelzaroszelepet (B), lehetdséget. o | =
ehhez tavolitsa el a szelepfedelet, majd 7 SO @ ="
imbuszkulccsal forgassa el a szelepet éramutato | S
jarasaval ellentétes iranyban utkozésig. G 7O Bisza Beailias &
3 |Valtoztassa meg a Ha a beltéri egység
poziciot. levegbtereld szarnya
7 O mozog, a mikddés
megfeleld.
o £ Ha nem, akkor a m{ikddés
nem megfeleld.
2 |Tegye vissza a szervizfedelet az aramiités 4 |Nyomja meg. Megjelenik a nyitomen.
megel6zése érdekében. 7 )
3 |A kompresszor védelme érdekében a rendszert az D
Uzemeltetés el6tt legalabb 6 oraval tapfesziiltség ala
kell helyezni. 5 Allitsa le a probaiizemet.
4 |Akezel6fellileten dllitsa a rendszert hiités tzemmadra.
# Teendd Eredmény
2 Futtassa a probaiizemet 1 Tartsa lenyomva legalabb |Megjelenik a
# Teendd Eredmény 4 masodpercig. Szervizbeallitasok meni.
1 Lépjen a nyitdmendire. D
Hités | geanit (@ /7D
f:___ o 28°C 2 Valassza ki a Prébatizem Szervizbeallitasok 13
Iehetoseget' aranlarlési partner
Helyszini beallitasok
2 |Tartsa lenyomva legaldbb |Megjelenik a ‘I(\i/llier:yﬁx:)cfnt»kulﬁnbség
(1 D @u\;ssza Beallitas s

4 masodpercig.

(jt)
AT 4LD

Szervizbeallitasok meni.

3 |Nyomja meg. Az egység visszatér

lehet6séget.

(jC)
A@ILO

3 |Valassza ki a Prébalizem

Szervizbeallitasok

13

Igén:

Csoportcim

Helyszini beallitasok

Min. fixpont-kiilonbség

Probalizem

Karbantartési partner

& Vissza

Beallitas

7 O normal Gzemmaodba, és
@ megjelenik a nyitbmenu.
(@A /7

6.3 Hibakédok prébaiizem
elvégzésekor

Amennyiben a kiltéri egység NINCS megfeleléen beszerelve, akkor
az alabbi hibakodok jelenhetnek meg a kezel6felileten:

FFA25~60A2VEB(9)
Split rendszer( klimaberendezések
4P456960-1B — 2018.08
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7 Hulladékkezelés

Hibakod Lehetséges ok
Semmi nem jelenik = A vezeték nem csatlakozik, vagy rosszul
meg lett bekotve (az elektromos halézat és a
(az aktudlisan bedllitott kulter’l eﬁys?g kozott, ik::[tgrl és a' be’lten
hémérséklet nem Egysﬁg IE)IZ(: k.\./a.%/ abefleri egyseg es a
jelenik meg) ezelbfelllet kozott).
= Kiégett a biztositék a kiltéri vagy beltéri
egység PCB-panelén.
E3, E4 vagy L8 = Az elzar6szelepek zarva vannak.
= A leveg6kimenet elzarddott.
E7 A haromfazisu tapfesziltség egyik fazisa
hianyzik.
Megjegyzés: A mikodés le van tiltva.
Aramtalanitsa a berendezést, ellenérizze
Ujra a huzalozast, és a harom elektromos
vezeték kozul kettdt cseréljen meg.
L4 A leveg6kimenet elzarédott.
uo Az elzardszelepek zarva vannak.
u2 = Feszlltségingadozas Iépett fel.
= A haromfazisu tapfeszlltség egyik fazisa
hianyzik. Megjegyzés: A mikdodés le van
tiltva. Aramtalanitsa a berendezést,
ellendrizze Ujra a huzalozast, és a harom
elektromos vezeték kozil kettét cseréljen
meg.
U4 vagy UF Az egységosszekotd vezetékek bekotése
hibas.
UA A kultéri és a beltéri egység nem
kompatibilis.
7 Hulladékkezelés

@ TAJEKOZTATAS

NE prébdlja sajat kezlileg szétszedni a rendszert: a
készllék szétszerelését, a hiit6kdzeg, az olaj és egyéb
alkatrészek kezelését a vonatkozoé jogszabalyoknak
megfeleléen KELL végeznie. A berendezések alkatrészeit
és anyagait KIZAROLAG specidlis berendezésekkel és
Uzemekben lehet szétszerelni és Ujrahasznositasra
alkalmassa tenni.

8

= A miszaki adatok legujabb verzidjanak kiegészitését a regionalis

Miszaki adatok

Daikin webhelyen (nyilvanosan hozzaférhet6) szerezheti be.

az Daikin extraneten (jelsz6 szukséges) szerezheti be.

8.1

Csovek rajza: Beltéri egység

as
b

a Folyadékcsd csatlakoztatasa
b Gazcs6 csatlakoztatasa
c Hdcseréld

Szerelési és lzemeltetési kézikdnyv
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8 Miiszaki adatok

8.2 Huzalozasi rajz

Egyesitett huzalozasi rajz jelmagyarazata

[

A felhasznalt alkatrészeket és a szamozast az egység huzalozasi rajzan taldlja. Az alkatrészek szdmozasa arab szamokkal torténik,

minden alkatrészhez emelkedd sorrendben, és az alabbi felsorolasban "*" szimbdlum jelzi az alkatrészkodban.

ARAMKORI MEGSZAKITO

CSATLAKOZAS

CSATLAKOZO

FOLDELES

HELYSZINI HUZALOZAS

D

VEDOFOLDELES
VEDOFOLDELES (CSAVAR)
EGYENIRANYITO

RELE CSATLAKOZO

ROVIDZARO CSATLAKOZO

—+—F BIZTOSITEK —O— KIVEZETES

ﬁ BELTERI EGYSEG (111 KAPOCSLEC

INDOOR

-_’D‘_ KULTERI EGYSEG oK ) VEZETEKFOGO

OUTDOOR

BLK : FEKETE GRN : ZzOLD PNK ROZSASZIN WHT : FEHER

BLU : KEK GRY : SZURKE PRP, PPL :  LILA YLW : SARGA

BRN : BARNA ORG : NARANCSSARGA RED PIROS

AP NYOMTATOTT ARAMKORI KARTYA PS KAPCSOLOUZEMU TAPELLATAS

BS* BE/KI NYOMOGOMB, UZEMMOD KAPCSOLO PTC* TERMISZTOR PTC

BZ, H*O KURT Q* SZIGETELT BIPOLARIS

c : KONDENZATOR KAPUTRANZISZTOR (IGBT)

AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, :  CSATLAKOZAS, CSATLAKOZO Q*DI FOLDZARLAT-MEGSZAKITO

HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, QL TULTERHELESVEDO

W, X*A, K'R_* QM HOKAPCSOLO

D*, V*D DIODA R* ELLENALLAS

DB* DIODAHID RT TERMISZTOR

DS* DIP KAPCSOLO RC VEVOEGYSEG

E*H FUTOELEM s'C VEGALLASKAPCSOLO

F*U, FU* (JELLEMZOLHOZ, BIZTOSITEK S*L USZOKAPCSOLO

LASD AZ EGYSEGEN S*NPH NYOMASERZEKELO (MAGAS)

TALALHATO PCB-T) S*NPL NYOMASERZEKEL® (ALACSONY)

FG* CSATLAKOZO (KERET FOLDELES) S*PH, HPS* NYOMASKAPCSOLO (MAGAS)

H* VEZETEKKOTEG S*PL NYOMASKAPCSOLO (ALACSONY)

H*P, LED*, V*L ELLENORZOLAMPA, VILAGITO DIODA ST TERMOSZTAT

HAP VILAGITO DIODA (SZERVIZKIJELZO ZOLD) S*RH PARATARTALOM-ERZEKELO

HIGH VOLTAGE MAGAS FESZULTSEG S*W, SW* UZEMKAPCSOLO

IES FIGYELO SZEM SZENZOR SA*, F1S TULFESZULTSEGVEDO

IPM* INTELLIGENS ARAMMODUL SR*, WLU JELVEVO

K*R, KCR, KFR, KHUR, K*M ELEKTROMAGNESES RELE Ss* VALASZTOKAPCSOLO

L ELO SHEET METAL KAPOCSLEC ROGZITETT LEMEZ

L HOCSERELO TR TRANSZFORMATOR

L*R FOJTOTEKERCS TC, TRC JELADO

M* LEPTETOMOTOR VE, RV VARISZTOR

M*C KOMPRESSZOR MOTOR V*R DIODAHID

M*F VENTILATOR MOTOR WRC VEZETEK NELKULI TAVIRANYITO

M*P ELVEZETOSZIVATTYU MOTOR X* KIVEZETES

M*S LEGYEZOMOTOR X*M KAPOCSLEC (BLOKK)

MR*, MRCW*, MRM*, MRN* ELEKTROMAGNESES RELE Y*E ELEKTRONIKUS

N NULLA SZABALYOZOSZELEP

n=", N=* ATVEZETESEK SZAMA A FERRITMAGON Y*R, Y*S HOCSERELO IRANYVALTO

PAM IMPULZUSAMPLITUDO-MODULACIO SZOLENOID SZELEPE

PCB* NYOMTATOTT ARAMKORI KARTYA zc FERRITMAG

PM* TAPFESZULTSEG MODUL ZF, Z'F ZAJSZURO
FFA25~60A2VEB(9) DAIKIN Szerelési és lizemeltetési kézikdnyv
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9 A rendszerrol

A felhasznalénak

9 A rendszerrol

A split rendszer( légkondicionald rendszer beltéri egysége kilonféle
h(té/fité rendszerekkel hasznalhato.

@ TAJEKOZTATAS

NE hasznélja a rendszert nem rendeltetésszer( célra. Az
allag megovasa érdekében NE hasznalja a berendezést
precizios milszerek, élelmiszerek, névények, allatok vagy
mivészeti alkotasok hiitésére.

TAJEKOZTATAS

A rendszer tovabbi
kapcsolatban:

modositasaval vagy bdévitésével

A miszaki adatoknal megtalalhaté (tovabbi bévitéséhez)
az engedélyezett kombinaciok teljes listdja, melyet
gondosan tanulmanyozni kell a bdvités el6tt. Tovabbi
informaciokért és szaktanacsokeért forduljon a berendezés
belzemelését végz6 személyhez.

9.1 A rendszer elrendezése

Beltéri egység

Kultéri egység

Felhasznaldi felilet

Bejovo levegd

Levegbelvezetés

Hitékozegcsovek +6sszekotd kabel
Kondenzvizcs6

Foldelés

Szivoéracs és leveg8szird

-TQ 00T O

9.2 Kezelofeliilet

VIGYAZAT
= A taviranyitd belsejéhez NEM SZABAD nyuini!

= Az eliulsé panelt NE vegye le! Egyes bels6 alkatrészek
érintése veszélyes, és a készllék is meghibasodhat. A
bels6 alkatrészek ellenérzésével és beallitasaval
kapcsolatban Iépjen kapcsolatba a forgalmazéval.

A jelen Uzemeltetési kézikdnyv a rendszer legfontosabb funkcioit
tekinti at, és nem biztosit teljes kor( tajékoztatast.

A kezel6felllettel kapcsolatos tovabbi infomaciékért lasd a beszerelt
kezel6felulet felhasznaloi kézikonyveét.

10 Uzemeltetés

10.1

Miikodési tartomany

A rendszert az alabbi hémérséklet- és paratartalom-tartomanyban
kell Gzemeltetni a biztonsagos és hatékony mikodés érdekében.

R410A egységgel kombinacidban lasd az alabbi tablazatot:

Kiltéri Hiités Flités
egységek
RR71~125 .ﬁg -15~46°C DB —
@g 18~37°C DB —
12~28°C WB
RQ71~125 ]P:[ ﬂ -5~46°CDB | -9~21°C DB
* -10~15°C WB
@ﬂ 18~37°C DB | 10~27°C DB
12~28°C WB
RXS25~60 Qﬂ -10~46°C DB | —15~24°C DB
b —-16~18°C WB
@ﬂ 18~32°C DB | 10~30°C DB
2MXS50 D ﬂ 10~46°C DB | —15~24°C DB
* -16~18°C WB
@g 18~32°CDB | 10~30°C DB
3MXS40~68 Qﬂ -10~46°C DB | —15~24°C DB
AMXS68~80 | -16~18°C WB
5MXS90 @ﬂ 18~32°C DB | 10~30°C DB
RZQG71~140 Dﬂ -15~50°C DB | —19~21°C DB
* —-20~15,5°C WB
@g 18~37°CDB | 10~27°C DB
12~28°C WB
RZQSG71~140 Dﬂ —-15~46°C DB | —14~21°C DB
) -15~15,5°C WB
@ﬂ 20~37°CDB | 10~27°C DB
14~28°C WB
RZQ200~250 D g —5~46°C DB | —14~21°C DB
* -15~15°C WB
@g 20~37°CDB | 10~27°C DB
14~28°C WB
R32 kiiltéri egységgel kombinacioban lasd az alabbi tablazatot:
Kiiltéri Hiités Fiités
egységek
RXM25~60 D ﬂ —-10~46°C DB | —15~24°C DB
* -16~18°C WB
18~32°CDB | 10~30°C DB

o
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10 Uzemeltetés

Kiiltéri Hiités Fiités
egységek
2MXM50 Qﬂ -10~46°C DB | —15~24°C DB
3MXM40~68 ° -16~18°C WB
4AMXM68~80 Q[ﬂ 18~32°C DB | 10~30°C DB
5MXM90
RZAG35~60 ﬁﬂ —20~52°C DB | —20~24°C DB
¢ —21~18°C WB
@ﬂ 18~32°CDB | 10~30°C DB
RZAG71~140 Qﬂ —20~52°C DB |-19,5~21°C DB
° —20~15,5°C WB
@ﬂ 18~37°CDB | 10~27°C DB
12~28°C WB
RZASG71~140 Qﬂ —15~46°C DB | —14~21°C DB
¢ -15~15,5°C WB
Qg 20~37°CDB | 10~27°C DB
14~28°C WB
Beltéri paratartalom <80%®

Jelolés

S
o

Magyarazat

Kultéri hémérséklet

Beltéri hémérséklet

(a) Azért, hogy ne cs6pdgjon lecsapddott para az egységbdl.
Ha a hémérséklet vagy a paratartalom a megadott
tartomanyokon kivil esik, akkor biztonsagi alrendszerek
mikodésbe Iéphetnek, és a Iégkondicionald nem miikadik.

10.2 A rendszer kezelése

10.2.1 Az operaciés rendszerrol

= Az egység védelme érdekében kapcsolja be a f6 tapkapcsolét 6
oraval az Uzemeltetés el6tt.

= Ha a f6 tapkapcsolét Uzem kozben kikapcsoljak, a mikodés
automatikusan Ujraindul, ha a tapfesziltséget Ujra
visszakapcsoljak.

10.2.2 Hiités, fiités, ventilator és automatikus
uzemmodrol

= A leveg6fuvas sebessége is megvaltozhat a helyiség
hémérsékletének fliggvényében, sé6t a ventilator azonnal le is
allhat. Ez nem jelent hibas mikodést.

10.2.3 A fiités izemmodrol

Fltés Uzemmoddban  altaldban tovabb tart a  beallitott

hémérsékletérték elérése, mint hiités izemmaodban.

Az alabbi Uzemmoddra valt a rendszer, hogy megel6zze a
flt6teljesitmény csokkenését, illetve azt, hogy hideg levegé jojjon a
berendezésbdl.

Jégmentesités izemmoéd

Fités kdézben a kiltéri egység léghltési hbcseréléjén nagyobb
mértékl a jegesedés, ez korlatozza a kultéri egység héleadasat.
llyenkor csokken a fiités hatasfoka, ezért a rendszernek
jégmentesitési médba kell kapcsolni, hogy jégtelenitse a kultéri

A Dbeltéri egység ventilator UGzemmoddja kikapcsol, a forditott
mikodési hitékor az épllet belsejébdl szarmazé energiat hasznalja
fel a kultéri egység hécseréléjének jégmentesitéséhez.

A beltéri egység a kijelz6kon mutatja a jégmentesitési lizemmaodot
&/ D)
Meleginditas

A beltéri ventilatort a rendszer automatikusan leéllitia azért, hogy a
fltési ciklus kezdetekor ne fujjon a beltéri egység hideg levegét. A
kezelsfelilet kijelzsjén jelzés lathats. Némi iddbe telhet,
hogy a ventilator elinduljon. Ez nem jelent hibas mikddést.

10.2.4 Az operacios rendszerhez

1 Nyomja meg tobbszér az Uzemmddvalasztas gombot a
kezel6felileten, és valassza ki a kivant lUzemmddot az
alabbiakbol.

# Hités tizemmod
:8: Fités lizemmod
o Ventilator izemmad

2 Nyomja meg a kezel6fellleten a BE/KI gombot.

Eredmény: A mikddésjelzé6 lampa kigyullad, és a rendszer
mikodésbe Iép.

10.3  Szarité program hasznalata

10.3.1

= A program célja a szoba paratartalmanak csokkentése, a lehetd
legkisebb  h&mérséklet-csokkenéssel (a helyiség minimalis
hitése).

A szarité programrol

= Egy mikroszamitégép  automatikusan = meghatarozza a
hémérséklet és a ventilatorsebesség értékét (a kezeléfelllettel
nem lehet beallitani).

= A rendszer nem mikddik, ha a szoba hémérséklete alacsony
(<20°C).

10.3.2 Szarité program hasznalatdhoz
Inditas
1 Nyomja meg tObbszér az Uzemmddvalasztas gombot a

kezel6feluleten, és valassza ki a [o*] Uzemmodot (programozott
szaritas lzemmad).

2 Nyomja meg a kezel6felllet BE/KI gombjat.

Eredmény: A mikddésjelzé lampa kigyullad, és a rendszer
mikodésbe Iép.

Leallitasa
3 Nyomja meg Ujra a kezel&fellleten a BE/KI gombot.

Eredmény: A miikddésjelzé lampa kialszik, és a rendszer leall.

@ TAJEKOZTATAS

A készllék ledlldsa utan ne kapcsolja ki azonnal az
aramot; varjon legalabb 5 percet.

10.4 A levegoéfuvas iranyanak beallitasa

Lasd a kezel&felllet Uzemeltetési kézikonyveét.

10.4.1 A levegdterel6 szarnyrol

egységek hécseréldit. Jégtelenités kdzben a beltéri egység oldalan =, 1 Két levegdutas+sok levegéutas
atmenetileg csokkenhet a fitési kapacitas, amig a jégtelenités be \j \/‘ ,/ \ egységek

nem fejezédik. Jégtelenités utan az egység Ujra teljes fltési

teljesitménnyel Gzemel.
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11 Karbantartas és szerelés

Az alabbi korilmények kozétt a mikroszamitogép vezérli a
levegéfuvas iranyat, emiatt eltérés lehet a kijelz6n megjelenétol.

Hités Fiités

= Ha a szoba h&mérséklete|= Bekapcsolas utan.
alacsonyabb, mint a beallitott|

P Ha a szobaban a hémérséklet
hémérséklet.

magasabb, mint a
célhémérseklet.

= Jégmentesités modban.

= Amikor folyamatosan vizszintes levegéfuvasi irannyal mikodik.

= Ha mennyezetre vagy falra szerelt kivitelnél hités modban a
berendezést folyamatosan lefelé iranyitott levegéfuvassal
Uzemeltetik, a mikroszamitogép atveheti a levegdéfuvas
vezérlését, és a kezel6fellleten a jelzés is ennek megfeleléen
valtozik.

A levegéfuvas iranya az alabbi médokon allithaté be:
= Alevegdbtereld szarny automatikusan beallitja magat.

= Alevegéfuvas iranyat a felhasznalé rogzitheti.

—
+ Automatikus “/ &s rogzitett llas .

A FIGYELEM

Ne nyudljon a levegbkimenet felé, vagy a vizszintes
terel6lapokhoz, ha a szarnyak legyeznek. Becsipédhetnek
az ujjak, vagy elromolhat a berendezés.

TAJEKOZTATAS

= A terel6lap mozgashatara valtoztathato. Ezzel
kapcsolatban a forgalmazotdl kérjen informaciét. (Csak
a két levegbutas, sok levegbutas, sarok-, mennyezetre
vagy falra szerelt kivitelnél.)

= Az iranyt nem tanacsos vizszintesre w2 allitani.
Ellenkezd esetben para vagy por rakodhat a
mennyezetre vagy a szarnyra.

Karbantartas és szerelés

TAJEKOZTATAS

Ne keresse a hibat vagy javitsa a berendezést sajat maga.
Ezt bizza egy képesitett szerel6re. Végfelhasznaloként
azonban On is megtisztithatia a levegdsziirét, az
elszivéracsot, a levegékimenetet és a kiilsé paneleket.

@3

FIGYELEM

Ne helyettesitse a kiégett biztositékot mas amperszamuval
vagy valamilyen vezetékkel. Vezeték/rézdrot hasznalatakor
az egyseg tonkre mehet vagy tlizet okozhat.

VIGYAZAT

NE dugja az ujjat, botot vagy mas targyat a levegé be-
vagy kimenetéhez. A ventilatorvéd6t NE vegye le. A
ventilator gyors forgasa sériilést okozhat.

VIGYAZAT

Hosszabb id6kdzonként ellenérizni  kell az egység
rogzitésének és szerelvényeinek épségeét. A
meghibasodott berendezés leeshet és sérlilést okozhat.

> Bl P

TAJEKOZTATAS

Ne tordlje a taviranyitét benzines, higitds, tisztitoszeres
stb. ruhavall A kijelz6 elszinezédhet vagy leoldédhat a
kils6é réteg. Ha nagyon piszkos, akkor tisztitsa meg PH
semleges olddszeres oldatba martott, jol kicsavart ruhaval.
Torodlje le egy masik, szaraz ronggyal.

e

A VIGYAZAT

Miel6tt a csatlakozd eszkézokhdz nyudlna, Ugyeljen ra,
hogy lekapcsolja az 6sszes eszkdz aremellatasat.

@ TAJEKOZTATAS

A hocserélé tisztitasakor el kell tavolitani a
kapcsolodobozt, a ventilator motorjat, kondenzvizszivattyut
és a folyadékszint-kapcsolot. Viz vagy olddszer karositja
az elektronikus alkatrészek szigetelését, és azok leégését
eredményezheti.

111 Alevegdsziird, az elszivoracs, a
levegbkimenet és a kiils6 panelek
tisztitasa

11.1.1 A leveg0dsziiré tisztitasa

A leveg0sziiré tisztitasanak idépontja:

= Alapszabaly: Tisztitsa meg 6 havonta. Ha a helyiség levegdje
erésen szennyezett, ndvelje a tisztitas gyakorisagat.

= A beadllitastol figgben a kezel6felulet kijelz6jén megjelenik a A
LEVEGOSZURO TISZTITASA ESEDEKES jelzés. Meg kell
tisztitani a leveg6szirét, ha az értesités megjelenik.

= Ha mar nagyon elszennyez&6dott, akkor ki kell cserélni a
leveg8sz(irét (= opcionalis berendezés).

A leveg0sziiré tisztitasanak modja:

@ TAJEKOZTATAS

NE hasznéljon 50°C-nal melegebb vizet. Lehetséges
kovetkezmény: elszinez6dés vagy deformalddas.

1 Nyissa ki a szivoracsot.

BYFQ60B

BYFQ60C

2 Tavolitsa el a leveg8szlr6t.

BYFQ60B

3 Tisztitsa meg a leveg8szirét. Hasznaljon porszivét, vagy
mossa le a vizzel. Ha a leveg6sziiré nagyon koszos, hasznaljon
egy puha kefét vagy semleges tisztitészert.

Szerelési és lzemeltetési kézikdnyv
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11 Karbantartas és szerelés

Arnyékos helyen hagyja megszaradni a sz(irét.

Szerelje vissza a levegdszir6t és zarja a szivéracsot (2. és 1.
|épés forditott sorrendben).

Kapcsolja BE a berendezést.
Nyomja meg a SZUROJEL ALAPHELYZETBE gombot.

Eredmény: A LEVEGOSZURO TISZTITASA ESEDEKES
jelzés eltlinik a kezel6fellletrdl.

4 Tisztitsa meg a szivéracsot. Mossa meg puha sortéji kefével
és semleges olddszerrel vagy vizzel. Ha a szivéracs nagyon
szennyezett, hasznaljon egy altalanos konyhai tisztitoszert, és

L, . L hagyja a fellleten kb. 10 percre, majd mossa le vizzel.

11.1.2 A szivéracs tisztitasa

Szerelje vissza a leveg6szirét (3. [épés forditott sorrendben).
@ TAJEKOZTATAS 6 Szerelje vissza a szivoracsot és zarja le (2. és 1. lépés forditott
NE hasznalion 50°C-nal melegebb vizet. Lehetséges sorrendben).
kovetkezmény: elszinez6dés vagy deformalédas.

11.1.3 A levegdkimenet és a kiils6 panelek
tisztitasa

A FIGYELEM

Vigyazzon, hogy NE érje nedvesség a beltéri egységet.
Lehetséges kdvetkezmény: Aramiités vagy tiiz.

1 Nyissa ki a szivoracsot.

BYFQ60B BYFQ60C

@ TAJEKOZTATAS

= NE hasznaljon benzint, higitét, suroloport vagy
folyékony rovarirtd szert. Lehetséges kovetkezmény:
elszinezddés vagy deformalodas.

» NE hasznaljon 50°C-nal melegebb vizet vagy leveg6t.

2 Vegye le a szivoracsot. Lehetséges koévetkezmény: elszinezédés vagy
f alédas.
BYFQS0B deformalédas

= Ha a terel6lapot vizzel mossa, akkor NEM szabad
er6sen surolni! Lehetséges kovetkezmény: A
feluletkezelés levalhat.

Puha ruhaval tisztitsa. Ha a foltokat nehéz eltavolitani, hasznaljon
vizet vagy semleges olddszert.

11.2 Karbantartas hosszabb
lizemsziinet utan

PIl. szezon kezdetén.

= Ellenérizze, hogy szabad-e az aramlas a beltéri és a kultéri
egyseég levegbbemeneténél és -kimeneténél.

BYFQBOC = Tisztitsa meg a beltéri egység levegbsziiréit és hazat (lasd 16.

oldal "11.1.1 A leveg8sziré tisztitasa" és 17. oldal "11.1.3 A
levegbkimenet és a kilsé panelek tisztitasa").

= A zbkkendmentes mikddés érdekében a tapkapcsolét 6 oraval a
tervezett mlkodtetés el6tt kapcsolja be. A bekapcsolas utan
azonnal megjelenik a kezel6felulet kijelz&je.

11.3 Karbantartas hosszabb
uzemsziinet elo6tt

Pl.szezon végén.

3 Tavolitsa el a leveg6szr6t. = Uzemeltesse a beltéri egységeket kériilbellil fél napon at ventilator
modban, hogy az egységek belseje kiszaradjon. A ventilator
BYFQ60B BYFQB0C moddal kapcsolatos részleteket lasd: 15. oldal "10.2.2 Hités,
fltés, ventilator és automatikus izemmaodrél”.
= Kapcsolja ki a berendezést. A kezel&felilet kijelzéje eltinik.
FFA25~60A2VEB(9) DAIKIN Szerelési és lizemeltetési kézikdnyv
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12 Hibaelharitas

= Tisztitsa meg a beltéri egység levegdszirdit és hazat (lasd 16.
oldal "11.1.1 A leveg6sziré tisztitasa" és 17. oldal "11.1.3 A
leveg6kimenet és a kuls6 panelek tisztitasa").

11.4 A hiitokozegrol

Ez a készulék fluortartalmu, Uveghazhatast okoz6 gazokat tartalmaz.
A gazokat NE engedje a légkorbe.

HUtékozeg tipusa: R32

Globalis felmelegedési potencial (GWP): 675
HUtékodzeg tipusa: R410A

Globalis felmelegedési potencial (GWP): 2087,5

@ TAJEKOZTATAS

Eurdpaban a rendszerbe toltétt 6sszes hiitékdzegbdl eredd
liveghazhatast okoz6é gazok kibocsatasat (CO,-
egyenértékll kibocsatas tonnaban) veszik figyelembe a
karbantartasi id6k6z6k meghatarozasanal. Kévesse a helyi
eldirdsokat.

Képlet az liveghazhatast okozé gazok kibocsatasanak
szamitasahoz: Hitékozeg GWP értéke x a betoltott
h(itékozeg teljes mennyiségével [kg-ban] / 1000

Tovabbi informacidkért forduljon a szereléhoz.

A FIGYELMEZTETES: TUZVESZELYES ANYAG

Az egységben keringd R32 hitékdzeg (ha van) kis
mértékben tlzveszélyes. A hasznalandé hitékozegre
vonatkozé részleteket lasd a kils6 egység miszaki
adatainal.

A FIGYELEM

= TILOS atlyukasztani vagy égésnek kitenni a
hitokozeget keringet6 alkatrészeket.

= A jégmentesit6 folyamat felgyorsitasahoz vagy a
tisztitashoz kizardlag a gyart6 altal javasolt eszkdzoket
hasznalja, mas anyagot vagy eljarast TILOS hasznalni.

= Felhivjuk figyelmét, hogy a hiitékézeg szagtalan.

A FIGYELEM

Az R410A nem tlizveszélyes, az R32 kis mértékben
tlzveszélyes, altalaban nem szokott szivargas fellépni. Ha
hltékozeg-szivargas miatt a szoba levegdjébe hiitékdzeg
kerll, és az nyilt langgal vagy fiitészallal érintkezik, az
tizet okozhat (R32 esetében) és artalmas gazok
keletkezhetnek.

Kapcsolijon ki minden tlizveszélyes flt6készuléket,
szell6ztesse ki a helyiséget, és lépjen kapcsolatba a
klimaberendezést forgalmazé markaképviselettel.

Az egységet addig nem szabad ilyenkor hasznalni, amig
azt a szakaszt, ahol a hitékézeg szivarog, egy
szakképzett szerel6 meg nem javitotta.

12 Hibaelharitas

Ha az alabbi zavarok jelentkeznek, jarjon el a kovetkez8k szerint, és
értesitse a szervizt.

A FIGYELEM

Ha barmi gyanusat észlel (pl. égett szagot), azonnal
allitsa le a berendezést és aramtalanitsa.

Ha ilyen kéralmények kozott tovabb UGzemeltetik a
berendezést, akkor meghibasodhat, illetve aramutést vagy
tlizet okozhat. Forduljon a forgalmazoéhoz.

A rendszert szakképzett szerelének KELL megjavitani.

Hiba Teend6

Ha egy biztonsagi eszkdz, pl. biztositék, |Kapcsolja Kl a
megszakito, vagy foldzarlat-megszakitd |tapkapcsolot.

gyakran aktivalodik, vagy a BE/KI
kapcsoldo NEM miikédik rendesen.

Ha viz szivarog az egységbdl. Allitsa le a miikddést.

Az tzemmaod kapcsold NEM jol
mukodik.

Kapcsolja Kl a
berendezést.

Ha a kezel6felllet az egység szamat Ertesitse a beszerel6jét,
mutatja, a miikddésjelzé lampa villog és |és mondja be a hibakddot.

megjelenik egy hibakéd.

Ha a fent emlitett esetek kivételével a rendszer NEM mikodik
megfeleléen, és a fent emlitettek ki vannak zarva, akkor az alabbi
leirast kdvetve vizsgalja meg a rendszert.

Hiba Teendd

Ha a rendszer = Ellendrizze, hogy nincs-e
egyaltalan nem aramkimaradas. Varja meg, hogy Ujra
mikodik. legyen aram. Ha miikodés kézben Iép fel
aramszunet, akkor a rendszer az
aramellatas helyreallasa utan
automatikusan ujraindul.

= Ellenbrizze, hogy nem égett-e ki a
biztositék, vagy a kioldé nem kapcsolt-e
le. Cseréljen biztositékot, vagy billentse
vissza a kioldot.

Ha a rendszer = Ellendrizze, hogy a kultéri vagy beltéri
mikodik, de a hités egység levegbbemenetét vagy -
vagy flités nem kimenetét nem zarja-e le akadaly.
kielégit6. Tavolitsa el az akadalyt, hogy a
szell6zés jo legyen.

= Ellendrizze, hogy nincs-e eltémédve a
légsziré (lasd 16. oldal "11.1.1 A
levegdsziré tisztitasa").

= Ellendrizze a hémérséklet beallitasat.

= Ellenérizze a ventilatorsebesség
beallitast a kezel6fellleten.

= Ellenérizze, hogy nincsenek-e nyitott
ajtok vagy ablakok. Csukja be az ajtokat
vagy ablakokat, hogy ne j6jjon be a kinti
levegé.

= Ellendrizze, hogy nem tartézkodnak-e tul
sokan a szobaban hiités kozben.
Ellenérizze, hogy nincs-e a szobaban
nagy hétermelés.

= Ellendrizze, hogy nem jut-e kdzvetlen
napsugar a szobaba. Hasznaljon
fliggdnyt vagy redényodket.

= Ellendrizze, hogy a levegéfuvas szdge

medfelel6-e.

Ha a fentiek ellenérzése utan sem lehet 6nerébdl megoldani a
problémat, Iépjen kapcsolatba az Uzembehelyezdvel, irja le neki a
tineteket, és mondja be az egység teljes modellnevét (a gyartasi
szammal, ha lehetséges) és az Uzembe helyezés id&pontjat
(lehetdleg a garanciakartyarol olvassa le).

121 Az alabbi jelenségek NEM jelzik a
rendszer meghibasodasat

NEM tekintheték a rendszer hibas mikodési jeleinek a kdvetkezok:

Szerelési és lzemeltetési kézikdnyv
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13 Athelyezés

12.1.1 Jelenség: A rendszer nem miikodik

= A rendszer nem indul el azonnal a kezel&felllet BE/KI gombjanak
megnyomasa utan. Ha a mikddésjelz6 lampa vilagit, a rendszer
rendesen mikodik. A kompresszormotor tulterhelésének
megel6zése érdekében a klimaberendezés 5 percet var a
bekapcsolas utan, ha kikapcsolas utan azonnal bekapcsoljak.
Ugyanilyen késleltetés tapasztalhaté az inditasnal, ha az
Uzemmodvalasztas gombot hasznaltak.

= Ha a kezel6fellileten a "k6zponti vezérlés alatt" jelzés lathato, és
megnyomjak az Uzemmodvalasztas gombot, akkor a kijelzd
néhany masodpercig villog. A villogas mutatja, hogy a
kezel&feliiletet most nem lehet hasznaini.

= A rendszer nem kapcsol be azonnal az aramellatas bekapcsolasa
utan. Varjon egy percet, amig a mikroszamitogép készen all a
hasznalatra.

12.1.2 Jelenség: A levegoéfuvas sebessége nem
a beallitasnak megfeleld

A ventilatorsebesség nem valtozik, hiaba nyomja meg a
ventilatorsebesség beallitégombjat. Ha a szobahémérséklet fiités
izemmodban eléri a célhdmérsékletet, a kiiltéri egység kikapcsol, és
a beltéri egység ventilatorsebessége lecsokken. Ez azért van igy,
hogy a hideg levegd ne érje kozvetlenil a helyiségben
tartozkoddkat. A ventilatorsebesség nem valtozik a gomb
megnyomasakor.

12.1.3 Jelenség: A levegéfavas iranya nem a
beallitasnak megfeleld

A levegdéfuvas iranya nem egyezik meg a kezel6fellleten kijelzett
irannyal. A legyez6 levegéfuvas nem mikodik. Ennek az az oka,
hogy az egység vezérlését atvette a mikroszamitdgép.

12.1.4 Jelenség: Az egyik egységbdl fehér kod
gomolyog (beltéri egység)

» Ha a paratartalom magas hltés kézben. Ha egy beltéri egység
belseje nagymértékben szennyezett, akkor a hémérséklet
eloszlasa a szobaban egyenetlenné valik. llyenkor ki kell tisztitani
a beltéri egység belsejét. A készllék tisztitasaval kapcsolatos
részletekért Iépjen kapcsolatba a forgalmazéval. Ezt a miveletet
szakképzett szerel6nek kell végeznie.

= Kdzvetlenll a hités leallasakor, és ha a helyiség h6mérséklete és
paratartalima alacsony. llyenkor a meleg hitékézeggaz
visszaaramlik a beltéri egységbe, és g6z keletkezik.

12.1.5 Jelenség: Az egyik egységbdl fehér kod
gomolyog (beltéri egység, kiiltéri egység)

Ha a rendszer flités mddra kapcsol jégmentesités mod utan. A
jégmentesités soran keletkezd nedvesség elparolog és tavozik.

12.1.6 Jelenség: A kezelo6feliileten az "U4" vagy
"U5" jelzés jelenik meg, és a berendezés
leall, de néhany perc mulva tjraindul

Ennek az oka az, hogy a kezel6felilet egy masik elektromos
berendezés zajat érzékelte, és nem a klimaberendezés jeleit. A zaj
megzavarja a berendezések kommunikaciojat, és azok leallnak. A
zaj megszlinésével a mikodés magatol helyreall.

12.1.7 Jelenség: A klimaberendezések hangja
(beltéri egység)
= ZUmmoOgé hang hallhatd kozvetlendl aram ald helyezés utan. A

beltéri egységben az elektronikus szabalyozdszelep mikodni
kezd, és ez adja a hangot. A zaj egy percen belll lehalkul.

= Folyamatos mély surrand hang hallhatd, ha a rendszer hités
izemmodban van, vagy leallaskor. A zajt a kondenzvizszivattyu
kelti.

= Nyikorgd hang hallhatd, ha a rendszer lUzemel, vagy a ledllasa
utan. A hémérsékletvaltozassal taguld vagy 0Osszehuzédo
mianyag alkatrészek okozzak a hangot.

12.1.8 Jelenség: A klimaberendezések hangja
(beltéri egység, kiiltéri egység)
= Folyamatos mély sustorgas hallhatd, ha a rendszer hiités vagy

jégmentesités mdédban van. Ez a hitékézeggaz hangja, ahogy a
beltéri és a kultéri egységben aramlik.

= Sustorgd hang hallhatd, ha a rendszer bekapcsol, vagy
kdzvetlenul a mikoddés vagy a jégmentesités leallasa utan. Ez a
zaj a hltékozeg aramlasanak valtozasakor vagy megallasakor
keletkezik.

12.1.9 Jelenség: A klimaberendezések hangja
(kiiltéri egység)

A berendezés altal keltett hang magassaga megvaltozik. A
jelenséget a frekvencia valtozasa okozza.

12.1.10 Jelenség: A berendezésbhdl por szall ki

Akkor fordul el6, ha a berendezést hosszabb Ulizemsziinet utan
bekapcsoljak. llyenkor a berendezésbe bekertlt por tavozik.

12.1.11 Jelenség: Az egység kellemetlen szagot
araszt

Az egység beveheti a szoba, a butorok, a cigarettafist stb. szagat,
azutan kibocsatja.

12.1.12 Jelenség: A kiiltéri egység ventilatora
nem miikodik

A rendszer egyébként mikaodik. A ventilator sebessége a rendszer
optimalis mikodése érdekében van vezérelve.

12.1.13 Jelenség: A kijelzén ez lathato: "88"

Ez koézvetlenll a 6 tapkapcsold bekapcsolasa utan fordul el6, és azt
jelzi, hogy a kezeléfellilet izemkész. Az allapot kb. 1 percig tart.

12.1.14 Jelenség: A kiiltéri egység kompresszora
egy rovidebb fiitési ciklus utan nem all le

Ennek az a célja, hogy ne maradjon hiiték6zeg a kompresszorban.
A berendezés 5-10 percen belul leall.

13  Athelyezés

Ha a rendszert at kell helyezni, forduljon a forgalmazéhoz. A
berendezések athelyezése miiszaki gyakorlatot igényel.

14 Hulladékkezelés

@ TAJEKOZTATAS

NE prébalja sajat kezlleg szétszedni a rendszert: a
készllék szétszerelését, a hitdkdzeg, az olaj és egyéb
alkatrészek kezelését a vonatkozd jogszabalyoknak
megfeleléen KELL végeznie. A berendezések alkatrészeit
és anyagait KIZAROLAG specidlis berendezésekkel és
Uzemekben lehet szétszerelni és Ujrahasznositasra
alkalmassa tenni.

FFA25~60A2VEB(9)
Split rendszer( klimaberendezések
4P456960-1B — 2018.08

DAIKIN

Szerelési és lzemeltetési kézikdnyv

19



EAL

!EIE

Copyright 2017 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.ro.
U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzen Skvriiany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium 4P456960-1B 2018.08



	Szerelési és üzemeltetési kézikönyv
	Tartalomjegyzék
	1 A dokumentum bemutatása
	1.1 A dokumentum bemutatása

	A szerelőnek
	2 A doboz bemutatása
	2.1 Beltéri egység
	2.1.1 Tartozékok eltávolítása a beltéri egységből


	3 Előkészületek
	3.1 A berendezés helyének előkészítése
	3.1.1 A beltéri egység felszerelési helyére vonatkozó követelmények


	4 Felszerelés
	4.1 A beltéri egység felszerelése
	4.1.1 Útmutató a beltéri egység felszereléséhez
	4.1.2 Útmutató a kondenzvízcsövek beszereléséhez
	Általános irányelvek
	A kondenzvízcsövek csatlakoztatása a beltéri egységhez
	A vízszivárgás ellenőrzése
	Ha az elektromos huzalozási munka nincs készen
	Ha az elektromos huzalozási munka már kész van



	4.2 A hűtőközegcsövek csatlakoztatása
	4.2.1 A hűtőközegcsövek csatlakoztatása a beltéri egységhez
	4.2.2 A szivárgás ellenőrzése

	4.3 Az elektromos huzalozás csatlakoztatása
	4.3.1 A szabványos huzalozási összetevők műszaki jellemzői
	4.3.2 Az elektromos huzalozás csatlakoztatása a beltéri egységen


	5 Konfiguráció
	5.1 Helyszíni beállítások

	6 Beüzemelés
	6.1 Beüzemelés előtti ellenőrzőlista
	6.2 Próbaüzem végrehajtása
	6.3 Hibakódok próbaüzem elvégzésekor

	7 Hulladékkezelés
	8 Műszaki adatok
	8.1 Csövek rajza: Beltéri egység
	8.2 Huzalozási rajz

	A felhasználónak
	9 A rendszerről
	9.1 A rendszer elrendezése
	9.2 Kezelőfelület

	10 Üzemeltetés
	10.1 Működési tartomány
	10.2 A rendszer kezelése
	10.2.1 Az operációs rendszerről
	10.2.2 Hűtés, fűtés, ventilátor és automatikus üzemmódról
	10.2.3 A fűtés üzemmódról
	10.2.4 Az operációs rendszerhez

	10.3 Szárító program használata
	10.3.1 A szárító programról
	10.3.2 Szárító program használatához

	10.4 A levegőfúvás irányának beállítása
	10.4.1 A levegőterelő szárnyról


	11 Karbantartás és szerelés
	11.1 A levegőszűrő, az elszívórács, a levegőkimenet és a külső panelek tisztítása 
	11.1.1 A levegőszűrő tisztítása
	11.1.2 A szívórács tisztítása
	11.1.3 A levegőkimenet és a külső panelek tisztítása

	11.2 Karbantartás hosszabb üzemszünet után
	11.3 Karbantartás hosszabb üzemszünet előtt
	11.4 A hűtőközegről

	12 Hibaelhárítás
	12.1 Az alábbi jelenségek NEM jelzik a rendszer meghibásodását
	12.1.1 Jelenség: A rendszer nem működik
	12.1.2 Jelenség: A levegőfúvás sebessége nem a beállításnak megfelelő
	12.1.3 Jelenség: A levegőfúvás iránya nem a beállításnak megfelelő
	12.1.4 Jelenség: Az egyik egységből fehér köd gomolyog (beltéri egység)
	12.1.5 Jelenség: Az egyik egységből fehér köd gomolyog (beltéri egység, kültéri egység)
	12.1.6 Jelenség: A kezelőfelületen az "U4" vagy "U5" jelzés jelenik meg, és a berendezés leáll, de néhány perc múlva újraindul
	12.1.7 Jelenség: A klímaberendezések hangja (beltéri egység)
	12.1.8 Jelenség: A klímaberendezések hangja (beltéri egység, kültéri egység)
	12.1.9 Jelenség: A klímaberendezések hangja (kültéri egység)
	12.1.10 Jelenség: A berendezésből por száll ki
	12.1.11 Jelenség: Az egység kellemetlen szagot áraszt
	12.1.12 Jelenség: A kültéri egység ventilátora nem működik
	12.1.13 Jelenség: A kijelzőn ez látható: "88"
	12.1.14 Jelenség: A kültéri egység kompresszora egy rövidebb fűtési ciklus után nem áll le


	13 Áthelyezés
	14 Hulladékkezelés


