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1

1.1

Rreth dokumentacionit

Rreth kétij dokumenti

Audienca e synuar

Instaluesit e autorizuar + pérdoruesit fundoré

INFORMACION

Qéllimi i késaj pajisjeje éshté pérdorimi nga pérdoruesit
eksperté ose té trajnuar né dyqane, né industriné e lehté
dhe ferma, ose pér pérdorim tregtar ose shtépiak nga jo
profesionisté.

Seti i dokumentacionit

Ky dokument éshté pjesé e setit t¢ dokumentacionit. Seti i ploté
pérbéhet nga:

Masat e pérgjithshme paraprake mbi siguriné:

Udhézimet qé duhet té€ lexoni mbi siguriné para instalimit

Formati: Letér (te kutia e njésisé s€ brendshme)

Instalimi i njésisé sé brendshme dhe manuali i operimit:

Instalimi dhe udhézimet e operimit

Formati: Letér (te kutia e njésisé sé brendshme)

Instaluesi dhe udhézuesi referencé i pérdoruesit:

Pérgatitja e instalimit, praktikat e mira, t&¢ dhénat referencg,...

Udhézime té detajuara hap pas hapi dhe informacion pér
pérdorimin bazé dhe até té pérparuar

Formati: Skedaré digjitalé né http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/

11.1.1  Pastrimi i filtrit t& ajrit 16
11.1.2 Pastrimi i grilés sé thithjes 17
Manuali i instalimit dhe pérdorimit DAIKIN FFA25~60A2VEB(9)

4

Kondicioneré sistemi té ndaré
4P456960-1B — 2018.08


http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/

2 Rreth kutisé

Rishikimet mé té fundit t&¢ dokumentacionit sé dhéné mund té jené té
disponueshme né fagen rajonale Daikin té internetit ose pérmes
shitésit ténd.

Dokumentacioni origjinal éshté i shkruar né anglisht. Té gjitha gjuhét
e tjera jané pérkthime.

Pér instaluesin

2 Rreth kutise

21 Njésia e brendshme

ALARM: MATERIAL | NDEZSHEM

Ftohésit R32 (nése aplikohet) né kété njési éshté pak i
djegshém. Referojuni specifikimeve té njésisé sé jashtme
pér llojin e ftohésit qé do té pérdoret.

211 Heqgja e aksesoréve nga njésia e
brendshme

Modeli i letrés pér instalim (pjesa e sipérme e paketimit)
Masat e pérgjithshme paraprake mbi siguriné

Instalimi i njésisé sé brendshme dhe manuali i operimit
Rondelat pér mbajtésen e hallkés

Vidhat

Lidhése kabllosh

Kapésja metalike

Tamponét e izolimit: Té médhenj (tub kullimi), mesataré 1
(tub gazrash), mesataré 2 (tub Iéngjesh), té vegjél
(instalime elektrike)

Zorra e kullimit

j Pjesé e izolimit: E vogél (tubi i Iéngjeve)

k Pjesé e izolimit: E madhe (tubi i gazrave)

a
b
c
d
e

f
9
h

3 Péergatitja

3.1 Pérgatitja e vendit té instalimit

311 Kérkesat e vendit té instalimit pér njésiné
e brendshme

Té dhénat teknike inxhinierike

= Njé néngrup i t& dhénave mé té fundit teknike disponohen né
fagen rajonale té internetit Daikin (e aksesueshme nga publiku).

= Grupi i ploté i t¢ dhénave mé té fundit teknike disponohen né
ekstranetin Daikin (kérkohet vértetimi).

A KUJDES

Nése pajisja nuk éshté e aksesueshme pér publikun e
gjeré, instaloje né njé zoné té sigurt dhe t& mbrojtur nga
njé akses i lehté.

Kjo njési, si pér jashté dhe brenda, éshté e pérshtatshme
pér instalim né njé mjedis tregtar dhe té industrisé sé lehté.

INFORMACION

Niveli i presionit té zérit Eéshté mé pak se 70 dBA.

= Hapésira. Mbani parasysh kéto kérkesa:

b ¢ S
o [ | [y [
1
S A 21500 21500 |
2 22000
m 24000
(mm)

A Distanca minimale me murin

B Distanca minimale dhe maksimale me dyshemené (shikoni
poshté)

C 2295 mm: Né rastin e instalimit me BYFQ60B
2300 mm: N& rastin e instalimit me BYFQ60C

a Njésia e brendshme

b Ndricimi (shifra tregon ndrigimin né tavan, por lejohet edhe
ndrigimi i ulét)

¢ Ventilatori i ajrit

d Volumi statik (shembull: tabela)

= Distanca minimale dhe maksimale me dyshemené:
= Minimumi: 2,5 m pér té shmangur prekjet e rastésishme.

= Maksimumi: Varet nga drejtimet e qarkullimit t& ajrit dhe
kategorisé sé kapacitetit. Gjithashtu sigurohuni gé cilésimi i
fushés "Lartésia e tavanit" pérkon me situatén aktuale. Shikoni
"5.1 Parametrat e fushés" né fagen 9.

4 Instalimi
4.1 Montimi i njésisé sé brendshme
411 Udhézimet kur instalohet njésia e
brendshme
INFORMACION

Pajisjet opsionale. Kur instalon pajisje opsionale, lexo
edhe manualin e instalimit té pajisjeve opsionale. Né varési
té kushteve né terren, mund té jeté mé e lehté instalimi i
pajisjeve opsionale sé pari.

= Paneli i dekorimit. Instaloni panelin e dekorimit gjithmoné pas
instalimit té njésise.

FFA25~60A2VEB(9)
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4 Instalimi

Forca e tavanit. Kontrolloni nése tavani éshté mjaftueshém i forté
pér t& mbéshtetur peshén e njésisé. Nése ka rrezik, pérforconi
tavanin para instalimit té njésisé.

= Pér tavanet ekzistuese, pérdorni spiranca.

= Pér tavane té reja, pérdorni inserte nén nivel, spiranca nén nivel
ose pjeseé té tjera gé furnizohen nga klienti.

i ]I g 2
|1 b
R —
< 'J— d
—_ Y
50~100 mm
Rrasa e tavanit
Spiranca

Dado e gjaté ose kanxhé kthimi
Bulon varjeje
Tavan i varur

cpoo0To >

= Bulona varjeje. Pérdorni bulona varjeje M8~M10 pér instalim.

Bashkoni mbajtésen e hallkés me bulonin e varjes. Fiksoni né
ményré té sigurt duke pérdorur njé dado nga anét e sipérme dhe
té poshtme té& mbajtéses sé hallkés.

9 Ko

533

1
x
1
!
1
i
!
!
|

533 (mm)

a1l Dado (siguruar nga klienti)

a2 Dado e dyfishté (siguruar nga klienti)
b Rondele (aksesoré)
¢ Mbaijtése hallke (ngjitur me njésiné)

* Modeli i letrés pér instalim (pjesa e sipérme e paketimit).

Pérdorni modelin e letrés pér t& pércaktuar pozicionimin e sakté

horizontal. Ai pérmban pérmasat dhe qendrat e nevojshme.
Modelin e letrés mund ta ngjitni me njésiné.

Qendra e njésisé

Qendra e pjesés sé hapur té tavanit

Modeli i letrés pér instalim (pjesa e sipérme e paketimit)
Vidha (aksesoré)

Q0T

= Pjesa e hapur e tavanit dhe njésia:

= Sigurohuni gé pjesa e hapur e tavanit éshté brenda kufijve

vijues:
Minimumi: 585 mm pér t'u pérshtatur me njésiné.

Maksimumi: 660 mm né rast té€ instalimit me BYFQ60B dhe
595 mm né rast té instalimit me BYFQ60C siguroni
mbivendosje t€ mjaftueshme mes panelit t& dekorimit dhe
tavanit t€ varur. Nése pjesa e hapur e tavanit ésht€¢ mé e
madhe, shtoni material shtesé né tavan.

Sigurohuni gé njésia dhe mbajtéset e hallkés (varja) jané né
gendér brenda pjesés sé hapur té tavanit.

350
l@’ &
a-o
7 g<m
O|T
| C 533
d 575
A
B (mm)

A 585~660 mm: Né rastin e instalimit me BYFQ60B
585~595 mm: Né rastin e instalimit me BYFQ60C

B 700 mm: Né rastin e instalimit me BYFQ60B
620 mm: Né rastin e instalimit me BYFQ60C
a Tubacion kullimi
b  Tubacioni i ftohésit
¢ Niveli i mbajtéseve té hallkés (varja)
d Njésia
Atéheré
Nése A B C
B A BYFQ60B
caf‘” I >585mm | 5mm 57,5 mm
‘ ‘ <660 mm | 42,5 mm | 20 mm
BYFQ60C
2585 mm 5 mm 17,5 mm
<595 mm | 10 mm 12,5 mm

A Pjesa e hapur e tavanit
B Distanca mes njésisé dhe pjesés sé hapur té tavanit
C Mbivendosje mes panelit t&€ dekorimit dhe tavanit té varur
= Niveli. Sigurohuni gé njésia éshté né nivel né té 4 kéndet duke
pérdorur njé nivelues ose tub vinili t&€ mbushur me ujé.

a Niveli
b Tub vinili
¢ Nivelii ujit

@ NJOFTIM

MOS e instalo njésiné té anuar. Pasoja e mundshme:
Nése njésia éshté e anuar pérkundrejt drejtimit t€ rrymés
sé kondensuar (ana e tubacionit t€ kullimit éshté e ngritur),
celési pluskues mund té mos funksionojé dhe shkaktojé
pikimin e ujit.

4.1.2 Udhézime kur instalon tubacionin e

kullimit
Sigurohu gé uji i kondensuar mund té higet si¢ duhet. Kjo pérfshin:
= Udhézimet e pérgjithshme
= Lidhjen e tubacionit té kullimit me njésiné e brendshme

= Kontrollin pér rriedhje uji

Udhézimet e pérgjithshme

= Gjatésia e tubit. Mbaje tubacionin e kullimit sa mé té shkurtér té
jeté e mundur.
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4 Instalimi

» Madhésia e tubit. Ruaje madhésiné e tubit té barabarté ose mé
té madh se tubi lidhés (tubi plastik me diametér nominal 25 mm
dhe diametér periferik 32 mm).

= Tatépjeté. Sigurohuni gé tubacioni i kullimit té jeté tatépjeté (té
paktén 1/100) pér t€ mos lejuar pengimin e ajrit né tubacion.
Pérdorni shufra varjeje si¢ tregohet.

1~15m
——a

a Shufra varjeje
O Lejohet

= Kondensimi. Merr masa kundér kondensimit. Izolo tubacionin e

ploté té kullimit né ndértesé.

X Nuk lejohet

= Tubacioni i ngritjes. Nése éshté e nevojshme t€ mundésohet
pjerrésia, mund té instaloni tubacionin e ngritjes.

= Pjerrésia e zorrés sé kullimit: 0~75 mm pér té shmangur
presionin te tubacioni dhe pér t&¢ shmangur flluskat e ajrit.

= Tubacioni i ngrities: <300 mm nga njésia, <630~675 mm (né
varési té panelit t& dekorimit qé pérdoret) pingul me njésiné.

| 1000~1500

ab c d d (mm)

A <645 mm: Né rastin e instalimit me BYFQ60B

<630 mm: Né rastin e instalimit me BYFQ60C

205 mm: Né rastin e instalimit me BYFQ60B

220 mm: Né rastin e instalimit me BYFQ60C

Kapésja metalike (aksesor)

Zorra e kullimit (aksesor)

¢ Tubacioni i kullimit i ngritjes (tub vinili prej njé diametri
nominal 25 mm dhe diametri té jashtém 32 mm) (siguruar
nga klienti)

d Shufra varjeje (siguruar nga klienti)

T o

» Kombinimi i tubave té kullimit. Mund té€ kombinoni tubat e
kullimit. Sigurohuni gé té pérdorni tuba kullimi dhe nyja bashkimi
né formé T-je me matésin e duhur pér kapacitetin operues té
njésive.

(mm)

A <645 mm: Né rastin e instalimit me BYFQ60B
<630 mm: Né rastin e instalimit me BYFQ60C
a Nyje bashkimi né formé T-je

Lidhja e tubacionit té kullimit me njésiné e
brendshme

@ NJOFTIM

Lidhja jo e duhur e zorrés sé kullimit mund té shkaktojé
rrjedhje dhe démtojé hapésirén e instalimit dhe pjesét
pérreth.

1 Shtyni zorrén e kullimit sa mé shumé té jeté e mundur mbi
lidhjen e tubit té kullimit.

2 Shtréngoni kapésen metalike derisa koka e vidhés té jeté mé
pak se 4 mm nga pjesa e kapéses metalike.

3 Kontrolloni pér rriedhje uji (shikoni "Kontrolli pér rrjedhje uji" né
fagen 7).
Vendosni pjesén e izolimit (tubi i kullimit).
Vendosni pérreth kapéses metalike dhe zorrés sé kullimit

tamponin e madh té izolimit (=izolim) dhe fiksoni me lidhése
kabllosh.

6 Lidhni tubacionin e kullimit me zorrén e kullimit.

Lidhja e tubit té kullimit (ngjitur me njésiné)
Zorra e kullimit (aksesor)

Kapésja metalike (aksesor)

Tamponi i madh i izolimit (aksesor)

Pjesa e izolimit (tubi i kullimit) (aksesor)
Tubacioni i kullimit (siguruar nga klienti)

-0 Q0T

Kontrolli pér rrjedhje uji

Procedura ndryshon né varési té faktit nése instalimet elektrike kané
pérfunduar ose jo. Kur instalimet elektrike nuk kané mbaruar ende,
ju duhet té lidhni pérkohésisht ndérfagen e pérdoruesit dhe
furnizimin me energji té njésisé.

Kur nuk kané pérfunduar ende instalimet elektrike

1 Lidhni pérkohésisht instalimet elektrike.

= Higni kapakun e kutisé sé kontrollit (a).

= Lidhni furnizimin e energjisé me fazé teke (50 Hz, 230 V) me
lidhjet nr. 1 dhe nr. 2 te blloku i terminalit pér furnizim me
energji (d) dhe tokézim (c).

= Ringjitni kapakun e kutisé sé kontrollit (a).

a h

B
nq\a:u@\a:f

2
=] DU©Z@:@’©H

L o e/ All@©1
= |
o O=
=79
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4 Instalimi

Kapaku i kutisé sé kontrollit

Instalimet elektrike ndérmjet njésisé

Kablloja e tokézimit

Blloku i terminalit pér furnizim me energji

Kapése

Tabela e terminalit pér instalimet e transmetimit

Hapja pér kabllot

Etiketa e skemés sé instalimeve elektrike (né pjesén e
pasme té kapakut té kutisé sé kontrollit)

i Instalimet elektrike té telekomandés

SQ s Q20T

2 NDIZNI energjiné.

Nisni operimin e ftohjes (shikoni "6.2 Kryerja e njé testimi" né
fagen 10).

4 Hidhni ngadalé rreth 1 | ujé nga pjesa e shkarkimit té ajrit dhe
kontrolloni pér rriedhje uji.

[>100 mm|

a Bidon plastik pér vaditje

b Shkarkues i kullimit t&€ shérbimit (me tapé gome). Pérdorni
kété shkarkues pér té kulluar ujin nga tigani i kullimit.

¢ Vendiipompés sé kullimit

d Lidhja me tubacionin e kullimit

e Tubii kullimit

5 FIKNI energjiné.

6 Shképutni instalimet elektrike.

= Higni kapakun e kutisé sé kontrollit.
= Shképutni furnizimin me energji dhe tokézimin.
= Ringjitni kapakun e kutisé sé kontrollit.

Kur kané pérfunduar instalimet elektrike

1 Fillo pérdorimin e ftohjes (shiko "6.2 Kryerja e njé testimi" né
fagen 10).

2 Hidh gradualisht rreth 1 | ujé te shkarkuesi i aijrit dhe kontrollo
pér rriedhje (shiko "Kur nuk kané pérfunduar ende instalimet
elektrike" né fagen 7).

4.2

Lidhja e tubacionit té ftohésit

RREZIK: RREZIK DJEGIE

4.21

Lidhja e tubacionit té ftohésit me njésiné
e brendshme

A KUJDES

Vendosni tubin e ftohjes ose pérbérésit né njé pozicion ku
nuk ka shumé gjasa gé té ekspozohen ndaj substancés, e
cila mund ta gérryejé ftohésin gé pérmban kéto pérbérés,
veg nése ato jané té ndértuar nga materiale rezistente ndaj

= Lidhjet e telit té zgjeruar. Lidhni tubacionin e ftohésit me njésiné
duke pérdorur lidhjet e telit té zgjeruar.

= lzolimi. Izoloni tubacionin e ftohésit né njésiné e brendshme si

vijon:

Tubacioni i gazrave
Tubacioni i Iéngjeve

W >

Material izolimi (siguruar nga klienti)

Lidhése kabllosh (aksesor)

Pjesé izolimi: Té médha (tub gazrash), té vogla (tub
Iéngjesh) (aksesoré)

Dadoja e zgjerimit (ngjitur me njésing)

Lidhja e tubit té ftohésit (ngjitur me njésiné)

Njésia

Tamponét e izolimit: Mesataré 1 (tub gazrash), mesataré 2
(tub léngjesh) (aksesoré)

oOT o

Q 0 Q

Ngrini shtresat e pjeséve té izolimit.

Ngjiteni me bazén e njésisé.

Shtréngoni lidhéset e kabllove te pjesét e izolimit.
Mbéshtilleni tamponin e izolimit nga baza e njésisé deri né
majén e dados sé zgjerimit.

BOWON =

®

NJOFTIM

Sigurohu té izolosh té gjithé tubacionin e ftohésit. Cdo
tubacion i ekspozuar mund té shkaktojé kondensim.

4.2.2

Kontrolli pér rrijedhje

®

NJOFTIM

MOS e tejkaloni presionin maksimal t€ punés sé njésisé
(shikoni "PS High" né pllakén e emértimit t& njésisé).

®

NJOFTIM

Sigurohuni té pérdorni njé zgjidhje té rekomanduar testimi
me flluské nga grosisti juaj. Mos pérdorni ujé sapuni, i cili
mund té shkaktojé plasariten e dadove ngjeshése (uji i
sapunit mund té pérmbajé kripé, e cila thithé lagéshti qé
me ftohjen e tubacionit ngrin), dhe/ose gon né gérryerjen e
nyejve ngjeshése (uji i sapunit mund té pérmbajé amoniak,
i cili ka njé efekt gérryes mes dados ngjeshése té tunxhit
dhe flakérimit té bakrit).

1 Ngarkoni sistemin me gaz nitrogjeni deri te matési né njé
presion prej té& paktén 200 kPa (2 atmosferé). Rekomandohet
mbajtja né presion deri né 3000 kPa (30 atmosferé) pér té
kapur rriedhjet e vogla.

2 Kontrolloni pér rriedhje duke pérdorur zgjidhjen e testimit me
flluska pér té gjitha lidhjet.

3 Shkarkoni té gjithé gazin nitrogjen.

4.3

Lidhja e instalimeve elektrike

- ; . . ) RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA
gérryerjes ose mbrohen si duhet kundér gérryerjes. A ELEKTRIKE
ALARM: MATERIAL | NDEZSHEM : ALARM

Ftohésit R32 (nése aplikohet) né kété njési éshté pak i
djegshém. Referojuni specifikimeve té njésisé sé jashtme
pér llojin e ftohésit qé do té pérdoret.

= Gjatésia e tubit. Mbajeni tubacionin e ftohésit sa mé té shkurtér
té jeté e mundur.

GJITHMONE pérdor kabllo me shumé bérthama pér
kabllot e furnizimit me energji elektrike.
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5 Konfigurimi

A ALARM

Nése kordoni i korrentit éshté i démtuar, DUHET té
ndérrohet nga prodhuesi, agjenti i shérbimit ose persona té
ngjashém té kualifikuar pér t& shmangur njé rrezik.

4.31 Specifikimet e pérbérésve standardé té
instalimeve elektrike

Pérbérési Specifikimi

Kablloja i ndérlidhjes
(brenda«<jashté)

Pjesa minimale e kabllos prej
2,5 mm? dhe pérdoret pér
230V

Kablloja e ndérfages sé€ pérdoruesit Kordonét plastiké me 0,75
deri né 1,25 mm? veshje ose

kabllo (tela me 2 bérthama)

Maksimumi 500 m

4.3.2 Lidhja e instalimeve elektrike te njésia e
brendshme

@ NJOFTIM

= Ndiqg diagramin e instalimeve elekirike (dorézuar
bashké me njésing, gjendur né pjesén e brendshme té
kapakut t€ shérbimit).

= Pér udhézimet mbi ményrén e lidhjes sé& panelit té
dekorimit dhe takémit té sensorit, shiko fletéudhézuesin
e instalimeve elektrike (dorézuar me njésiné, brenda
geses sé aksesoréve).

= Sigurohu qé instalimet elektrike NUK pengon ringjitien
e duhur té kapakut té shérbimit.

E réndésishme éshté ndarja e furnizimit me energji elektrike dhe
instalimeve elektrike té transmetimit. Pér t&€ shmangur ¢do lloj
interferimi elektrik distanca mes té dy instalimeve duhet té jeté
GJITHMONE té paktén 50 mm.

@ NJOFTIM

Sigurohuni ta mbani linjén e energjisé dhe té transmetimit
té ndaré nga njéra-tietra. Instalimet elektrike té
transmetimit dhe furnizimi me energji elektrike mund té
krygézohen, por NUK mund té punojné paralel.

1 Higni kapakun e shérbimit.

2 Kablloja e ndérfages sé pérdoruesit: Kaloni kabllon nga
skeleti, lidheni me bllokun terminal dhe fiksojeni me njé lidhése.

3 Kablloja e ndérlidhjes (brenda<«jashté): Kaloni kabllon nga
skeleti, lidheni me bllokun terminal (sigurohuni gé numrat
pérputhen me numrat né njésiné e jashtme dhe lidhni telin e
tokézimit) dhe fiksojeni me njé lidhése.

4 Ndani izolimin e vogél (aksesor) dhe mbéshtilleni rreth kabllove
pér té penguar hyrjen e ujit né njési. Izoloni té gjitha hapésirat
pér té ndaluar hyrjen e kafshéve né sistem.

A ALARM

Merr masa té pérshtatshme pér té parandaluar gé njésia té
pérdoret si strehé nga kafshé té vogla. Kafshét e vogla gé
bien né kontakt me pjesét elekirike mund té shkaktojné
ndérprerjen e funksionit, tym ose zjarr.

5 Ringjitni kapakun e shérbimit.

= Instalimi vijues éshté pér llojin e giftit ose multi-sistemin. Pér mé
shumé opsione instalimi, shikoni udhézuesin e referencés sé
instaluesit té njésisé sé brendshme.

1~ 50 Hz
220-240 V

el

a Kablloja e ndérlidhjes
b Kablloja e korrentit
c Celés pér rrjedhje té tokézimit
d Siguresa
e1 Ndérfagja e pérdoruesit kryesor
5 Konfigurimi
5.1 Parametrat e fushés

Kryeni kéto rregullime né terren gé té pérkojné me organizimin
aktual té instalimit dhe nevojat e pérdoruesit:

= Lartésia e tavanit

= Drejtimi i garkullimit té ajrit

= Volumi i ajrit kur kontrolli i termostatit éshté i FIKUR
= Ora pér té pastruar filtrin e ajrit

Cilésimi: Lartésia e tavanit

Ky cilésim duhet té€ pérkojé me distancén aktuale t€ dyshemesé,
kategoriné e kapacitetit dhe drejtimet e garkullimit té ajrit.

= Pér qarkullimet e ajrit me 3 drejtime dhe 4 drejtime (qé kérkojné
njé kuti opsionale bllokimi), shikoni manualin e instalimit té& kutisé
opsionale té bllokimit.

= Pér qarkullimin térésor té ajrit, pérdorni tabelén e méposhtme.

Nése Atéherg'
distanca me M c1 c2
dyshemené
éshté (m)
509 o [T
2,7<x<3,0 02
3,0<x<3,5 03

Cilésimi: Drejtimi i qarkullimit té ajrit
Ky cilésim duhet té pérkojé me drejtimet aktuale té qarkullimit té ajrit.

Shikoni manualin e operimit t& kutisé opsionale té bllokimit dhe
manualin e ndérfages sé pérdoruesit.

Paracaktuar: 01 (= gqarkullim térésor i ajrit)
Shembull:

" Parametrat e fushés jané té pércaktuara si vijon:

= M: Numri i modalitetit — Numri i paré: pér grupe njésish — Numri mes kllapave: pér njési individuale

= C1: Numri i kodit té paré
= C2: Numri i kodit té dyté

. : Parazgjedhur
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6 Vénia né puné

a b c

@[j@ fﬁ @Tlﬁ

6.1 Lista e ploté para komisionimit

Pas instalimit t& njésisé, sé pari kontrolloni elementet vijuese. Pasi té
plotésohen té gjitha kontrollet e méposhtme, njésia DUHET mbyllur,
VETEM pastaj njésia mund té vihet né puné.

] Lexo udhézimet e instalimit t€ ploté, si¢ pérshkruhen né
Qarkullim térésor i ajrit udhézuesin e instaluesit té referimit.
b Qarkullim i ajrit me 3 drejtime (1 shkarkues ajri i mbyllur) . . _
(kérkohet kutia opsionale e bllokimit) (] Njésité e brendshme jané montuar si¢ duhet.
¢ Qarkullim i ajrit me 2 drejtime (2 shkarkues ajri i mbyllur)
(kérkohet kutia opsionale e bllokimit) O Né rast se pérdoret njé ndérfage pa tel pérdoruesi: Eshté
Cilésimi: Volumi i ajrit kur kontrolli i termostatit éshté i FIKUR instaluar panfeli i :ekorimit té njésisé sé brendshme
me marrés infra té kuq.
Ky cilésim duhet té pérkojé me nevojat e pérdoruesit. Ai pércakton — - q“ -
shpejtésiné e ventilatorit t& njésisé sé brendshme kur termostati ] Njésia e jashtme €shté montuar sig duhet.
éshté i FIKUR.
1 Nése e keni caktuar ventilatorin t€ operojé, rregulloni ] NUK ka faza q& mungojné apo qé kthehen mbrapsht.
shpejtésiné e volumit té ajrit:
Pl ! ] Sistemi éshté tokézuar si¢ duhet dhe terminalet e
Nése doni Atéherg' tokézimit jané shtrénguar.
Njésia e jashtme M | C1 | C2 ] Siguresat ose pajisjet e mbrojtjes té€ instaluara lokalisht
T 2MX/3MX/4M vendosen né pérputhje me kété dokument dhe NUK kané
pérgjithshme X/5MX kaluar né rrugé anésore.
Gjaté operimit & |LL2 121 6 | 01 O] Voltazhi i furnizimit me energji elektrike pérputhet me
ftohies — — 22) voltazhin né etiketén identifikuese té njésisé.
J Volumi i konfigurimit? PP o am an o
o o 2 — O] NUK ka lidhje té lira ose pérbérés té démtuar elektriké
Gjate;].operlmlt té |LL Monitorimi 1 (;;) 3 né kutiné e celésit.
ngrohjes P i 92 "
gron Volumii Monitorimi 2 02 Rezistenca e izolimit t& kompresorit &shté NE
konfigurimit? O RREGULL
Cilésimi: Ora pér té pastruar filtrin e ajrit ] NUK ka pérbérés té démtuar ose tuba té ngjeshur né
Ky cilésim duhet t& pérkojé me ndotien e ajrit né dhomé. Ai plosen © brendshme & njésive té brendshme dhe
pércakton intervalin me té cilin shfaget njoftimi KOHA PER TE Jashtme.
PASTRUAR FILTRIN né ndérfagja e pérdoruesit. Kur pérdorni njé O] NUK ka rrjedhje té ftohésit.
ndérfage pa tel pérdoruesi, duhet t& vendosni edhe adresén (shikoni
manualin e instalimit t& ndérfages sé pérdoruesit). n Madhésia e duhur e tubit instalohet dhe tubat izolohen sig
Nése doni njé interval prej Atéherg’ duhet.
. .. M c1]c2 ] Valvulet e ndalimit (gazit dhe Iéngjeve) né njésiné e
(ndotja e ajrit) jashtme jané plotésisht t& hapura.
42500 h (i lehté) 10(20)| O
1250 h (i rénde) 02 6.2  Kryerja e njé testimi
Nuk ka njoftim 3 | 02

6 Vénia né puné

NJOFTIM

KURRE mos e pérdor njésiné pa rezistorét elektriké dhe/
ose sensorét/celésat e presionit. Kjo mund té rezultojé né
djegien e kompresorit.

Kjo detyré aplikohet vetém kur pérdoret ndérfagja BRC1E52 ose
BRC1ES53 e pérdoruesit. Kur pérdor ¢do ndérfage tjetér pérdoruesi,
shiko manualin e instalimit ose té shérbimit t& ndérfages sé
pérdoruesit.

@ NJOFTIM

Mos e ndérprit testimin.

INFORMACION

Drita e pasme. Pér té kryer njé veprim FIKJE/NDEZJE né
ndérfagen e pérdoruesit, drita e pasme nuk ka pse té jeté e
ndezur. Pér ¢do veprim tjetér, duhet t€ ndizet sé pari. Drita
e pasme géndron e ndezur +30 sekonda kur shtyp butonin.

™ Parametrat e fushés jané té pércaktuara si vijon:

= M: Numri i modalitetit — Numri i paré: pér grupe njésish — Numri mes kllapave: pér njési individuale

= C1: Numri i kodit té€ paré
= C2: Numri i kodit té dyté
. : Parazgjedhur

@ Shpejtési e ventilatorit:

= LL: Shpejtési e ulét e ventilatorit

= Volumi i konfigurimit: Shpejtésia e ventilatorit pérkon me shpejtésiné gqé ka vendosur pérdoruesi (e ulét, mesatare, e
larté) duke pérdorur butonin e shpejtésisé sé€ ventilatorit te ndérfagja e pérdoruesit.

= Monitorimi 1, 2: Ventilatori éshté i FIKUR, por punon pér njé kohé té shkurtér ¢do 6 minuta pér té zbuluar temperaturén e
dhomés me ané té shpejtésisé sé ulét té ventilatorit (1) ose volumit t€ konfigurimit (2).
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6 Vénia né puné

1 Kryej hapat hyrés.

Veprimi Rezultati

# Veprimi 3 |Ndrysho pozicionin. Nése kéndi i njésisé sé
brendshme léviz,
1 |Hap valvulin (A) e ndalimit t& ujit dhe valvulin (B) e 7O\ operacioni ést\wl’l'ze' NE
ndalimit t& gazit duke hequr kapakun e avullit dhe duke M\ ) RREGULL
e kthyer né drejtim t€ kundért me akrepat e orés me '
njé gelés heks derisa t& ndalojé. Nése jo, operacioni nuk
éshté NE RREGULL.
4 |Shtyp. Shfaget menyja kryesore.
D
(@A 7
5 Ndalo testimin.
2 Mbyll.kapakun e shérbimit pér té parandaluar goditjet # Veprimi Rezultati
elektrike. 1  |Shtyp té paktén Shfaget menyja Service
3 |NDIZ energjiné pér té paktén 6 oré para fillimit té 4 sekonda. Settings.
pérdorimit pér té mbrojtur kompresorin.
4 |Né ndérfagen e pérdoruesit, caktoje njésiné né
modalitetin e pérdorimit t& ftohjes. AT 4D
2  Fillo testimin 2 PengJIdh Test Operation. Service Settings 13
7 \ Maintenance Contact
# Veprimi Rezultati fieldlSetingg
1 ShkO né menyné e (1 D gﬂ:zieﬁo‘;:\elstiﬂeremia\
Shtep|se Cool — ‘& Return Setting =
2T 28°C 3 [Shtyp. Njésia kthehet né
T -, O operacionin normal dhe
shfaget menyja kryesore.
2  |Shtyp té paktén Shfaget menyja Service _— A
4 sekonda. Settings.
D 6.3 Kodet e gabimit kur kryen testimin
- o Nése instalimi i njésisé sé jashtme NUK éshté kryer si duhet, né
3 |Pérzgjidh Test Operation. Service Settings 13 ndérfagen e pérdoruesit mund té shfagen kodet vijuese té gabimit:
C7RN\ Watenance Contact Kodi i gabimit Shkaku i mundshém
(an\r Ve Min Setpoint Diferantal Nuk shfaqet asgjé « Instalimi éshté i shképutur ose ka gabim
S (nuk shfaget (mes furnizimit me energji elektrike dhe
temperatura e njésisé sé jashtme, mes njésisé sé
4 |Shtyp. Shfaget Test Operation né vendosur tani) jashtme dhe njésive t& brendshme, mes
7 O menyné kryesore. njésisé sé brendshme dhe ndérfages sé
@ pérdoruesit).
Cool = Siguresa né njésiné e jashtme ose té
R =1 brendshme PCB éshté prishur.
Bomen E3, E4 ose L8 = Valvulet e ndérprerjes jané té mbyllura.
o = Pjesa e hyrjes ose daljes sé ajrit éshté e
5 |Shtype brenda Fillon testimi. bllokuar.
10 sekondash. E7 Mungon njé fazé né rastin e njésive té
7 N\ furnizimit me energji elektrike me tre faza.
D Shénim: Operimi do té jeté i pamundur.
FIKNI energjiné, rikontrolloni instalimet dhe
3 Kontrollo operacionin pér 3 minuta. ndizni dy nga tre telat elektrike.
4 Kontrollo operacionin e drejtimit t& rrymés sé ajrit. L4 Pjesa e hyrjes ose daljes s& ajrit &shts e
bllokuar.
# Veprimi Rezultati uo Valvulet e ndérprerjes jané té mbyllura.
1 |Shtyp. Air Volume/direction u2 = Ka njé mungesé ekuilibri t& voltazhit.
Air Volume Direction
7 N\ TN = Mungon njé fazé né rastin e njésive té
@ ) ';‘ furnizimit me energji elekirike me ftre
mmm- faza. Shénim: Operimi do t& jeté i
Sfeen St i pamundur. FIKNI energjing, rikontrolloni
2 |Pérzgjidh Position 0. RV — instalimet dhe ndizni dy nga tre telat
Al Volume . elektriké.
2 { =»=O U4 ose UF Instalimi i degézimit t& ndérmjetém té
(@A 7 " njésisé nuk éshté i sakté.
{SReturn Setting <
FFA25~60A2VEB(9) DAIKIN Manuali i instalimit dhe pérdorimit
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7 Hedhja

Kodi i gabimit Shkaku i mundshém

UA Njésia e jashtme dhe e brendshme nuk
pérputhen.

7 Hedhja

@ NJOFTIM

MOS provoni ta ¢montoni veté sistemin: ¢montimi i
sistemit, menaxhimi i ftohésit, vajit dhe pjeséve té tjera
DUHET té pérputhet me legjislacionin né fuqi. Njésité
DUHET té trajtohen né njé vend pér trajtim té specializuar
pér ripérdorim, riciklim dhe rikuperim.

8 Teé dhenat teknike

= Njé néngrup i t& dhénave mé té fundit teknike disponohen né
fagen rajonale té internetit Daikin (e aksesueshme nga publiku).

= Grupi i ploté i t¢ dhénave mé té fundit teknike disponohen né
ekstranetin Daikin (kérkohet vértetimi).

8.1 Diagrami i tubacionit: Njésia e
brendshme
c
as
b

a Lidhja me tubacionin e Iéngjeve
b Lidhja me tubacionin e gazrave
¢ Shkémbyesi i ngrohjes

Manuali i instalimit dhe pérdorimit DAIKIN FFA25~60A2VEB(9)
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8 Té dhénat teknike

8.2 Diagrami i instalimeve

Legjenda e diagramit té unifikuar té rrjetit té telave
Pér pjesét e aplikuara dhe numérimin, referojuni diagramit té rrjetit té telave né njési. Numérimi i pjesshém éshté me numra arabé& me rend
ngjités pér secilén pjesé dhe pérfagésohet né pasqyrén mé poshté nga simboli ™" né kodin e pjesés.
s GELESI | KORRENTIT D TOKEZIMI | MBROJTUR

—— LIDHJA @ TOKEZIMI | MBROJTUR (VIDHE)
Gol = D» LIDHESE @ REKTIFIKUESI
L TOKEZIMI —-)— LIDHESI | RELESE
o ] W RRJETI | TELAVE NE AMBIENT TE HAPUR I%‘ LIDHESI | QARKUT TE SHKURTER
—+—F SIGURESA —O— TERMINALI
ﬁ NJESIA E BRENDSHME (117 RRIPI | TERMINALIT

INDOOR

._’D‘_ NJESIA E JASHTME O e KAPESE TELI
OUTDOOR

BLK : 1z GRN : JESHIL PNK ROZE WHT : EBARDHE

BLU : BLUE GRY : GRI PRP, PPL :  VJOLLCE YLW : EVERDHE

BRN : KAF ORG : PORTOKALLI RED 1KuQ

AP DERRASA E QARKUT TE SHTYPUR PM* MODULI | ENERGJISE

BS* BUTONI FIK/NDIZ, GELESI | OPERIMIT PS FURNIZIMI ME ENERGJI SWITCHING
BZ, H*O SIRENA PTC* PTC TERMISTORI

c : KONDENSATORI Q* TRANZITORI BIPOLAR ME PORTE TE IZOLUAR
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, :  LIDHJA, LIDHESI (IGBT)

HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, QDI GELESI | RRJEDHJEVE TE TOKEZIMIT
W, X*A, K'R_* QL PROTEKTORI | MBINGARKUAR

D*, V*D DIODA Q™M GELESI TERMAL

DB* URAE DIODES R* REZISTENCA

DS* GELESIDIP RT TERMISTORI

E*H : NGROHESI RC MARRESI

F*U, FU* (PER KARAKTERISTIKAT, :  SIGURESA s*C GELESI | KUFIZIMIT

REFEROJUNI PCB BRENDA S'L GELESI | PLUSKIMIT

NJESISE) S*NPH SENSORI | PRESIONIT (I LARTE)

FG* LIDHESI (BAZA E KORNIZES) S*NPL SENSORI | PRESIONIT (I ULET)

H* RRIPI S*PH, HPS* GELESI | PRESIONIT (I LARTE)

H*P, LED*, V*L LLAMBE PILOTI, DIODA E EMETIMIT TE DRITES S*PL GELESI | PRESIONIT (I ULET)

HAP DIODA E EMETIMIT TE DRITES ST TERMOSTATI

(MONITORI | SHERBIMIT JESHIL) S*RH SENSORI | LAGESHTISE

HIGH VOLTAGE VOLTAZH | LARTE S*W, SW* GELESI | OPERIMIT

IES SENSORI INTELIGJENT | SYVE SA*, F1S MBROJTESI | VALES SE MADHE

IPM* MODULI INTELIGJENT | ENERGJISE SR*, WLU MARRESI | SINJALIT

K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M RELEJA MAGNETIKE ss* GELESI | PERZGJEDHESIT

L ME KORRENT SHEET METAL PLLAKA E FIKSUAR E RRIPIT TERMINAL
L BOBINE TR TRANSFORMATORI

L*R REAKTORI TC, TRC TRANSMETUESI

M MOTORI INGRANUES VE RV VARISTORI

M*C MOTORI | KOMPRESORIT V'R URAE DIODES

M*F MOTORI | VENTILATORIT WRC TELEKOMANDA UAJRLES

M*P MOTORI | POMPES SE KULLIMIT X* TERMINALI

M*s MOTORI | LEKUNDJES XM RRIPI | TERMINALIT (BLLOKO)

MR*, MRCW*, MRM*, MRN* RELEJA MAGNETIKE YE BOBINA VALVUL E ZGJERIMIT

N NEUTRAL Y'R, Y*S BOBINA VALVUL E SOLENOIDIT PERMBYS
n=*, N=* NUMRI | KALIMEVE NGA BERTHAMA TE FERRITIT z'C BERTHAMA FERRIT

PAM MODULIMI | AMPLITUDES SE IMPULSEVE ZF, Z°F FILTRI | ZHURMES

PCB* DERRASA E QARKUT TE SHTYPUR
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9 Rreth sistemit

Pér pérdoruesin

9 Rreth sistemit

Njésia e brendshme kondicionerit t€ sistemit t€ ndaré mund té
pérdoret pér ngrohje/ftohje.

@ NJOFTIM

MOS e pérdorni sistemin pér géllime té tjera. Pér té
shmangur ¢do pérkegésim té cilésise, MOS e pérdorni
njésiné pér mjetet e precizonit té ftohjes, ushqgimin, bimét,
kafshét ose veprat e artit.

NJOFTIM

Pér modifikime apo zgjerime té ardhshme té sistemit ténd:

Njé pamje e ploté e pérgjithshme kombinimesh té
lejueshme (pér zgjerimet e sistemit t& ardhshém) éshté i e
disponueshme né té dhénat teknike inxhinierike dhe duhet
té konsultohen. Kontakto instaluesin ténd ose merr
informacione dhe késhillé profesionale.

9.1 Plani i sistemit

Njésia e brendshme

Njésia e jashtme

Ndérfagja e pérdoruesit

Ajri i thithjes

Ajri i shkarkimit

Tubacioni i ftohésit + kablloja e ndérlidhjes
Tubi i kullimit

Instalimet e tokézimit

Rrjeta e thithjes dhe filtri i ajrit

-_TQ a0 Q0T O

9.2 Ndérfaqja e pérdoruesit

KUJDES
= KURRE mos prekni pjesé t& brendshme té kontrollorit.

= MOS e lévizni panelin e pérparmé. Disa pjesé brenda
jané té rrezikshme pér t'u prekur dhe mund té ndodhin
probleme me pajisjen. Pér kontrollimin dhe rregullimin e
pjeséve té brendshme, kontaktoni distributorin tuaj.

Ky manual operimi jep njé pamje té pérgjithshme jo té ploté té
funksioneve kryesore té sistemit.

Pér mé shumé informacion rreth ndérfages sé& pérdoruesit, shiko
manualin e pérdorimit t&€ ndérfages sé€ instaluar té€ pérdoruesit.

10 Operimi

10.1

Gama e operimit

Pérdore sistemin né kufijté vijues té temperaturés dhe lagéshtisé pér
pérdorim té sigurt dhe té efektshém.

Pér kombinim me njésiné e jashtme R410A, referojuni késaj tabele:

Njésité e Ftohja Ngrohja
jashtme
RR71~125 .ﬁg -15~46°C DB —
@g 18~37°C DB —
12~28°C WB
RQ71~125 ]P:[ ﬂ -5~46°CDB | -9~21°C DB
* -10~15°C WB
@ﬂ 18~37°C DB | 10~27°C DB
12~28°C WB
RXS25~60 ﬁg —-10~46°C DB | —15~24°C DB
b -16~18°C WB
@ﬂ 18~32°C DB | 10~30°C DB
2MXS50 D ﬂ 10~46°C DB | —15~24°C DB
* -16~18°C WB
@g 18~32°C DB | 10~30°C DB
3MXS40~68 Qﬂ —-10~46°C DB | —15~24°C DB
4MXS68~80 ) -16~18°C WB
5MXS90 @ﬂ 18~32°C DB | 10~30°C DB
RZQG71~140 Dﬂ -15~50°C DB | —19~21°C DB
* —-20~15,5°C WB
@g 18~37°C DB | 10~27°C DB
12~28°C WB
RZQSG71~140 Dﬂ —-15~46°C DB | —14~21°C DB
) -15~15,5°C WB
@ﬂ 20~37°CDB | 10~27°C DB
14~28°C WB
RZQ200~250 D g -5~46°C DB | —14~21°C DB
* -15~15°C WB
@g 20~37°CDB | 10~27°C DB
14~28°C WB
Pér kombinim me njésiné e jashtme R32, referojuni késaj tabele:
Njésité e Ftohja Ngrohja
jashtme
RXM25~60 D ﬂ —-10~46°C DB | —15~24°C DB
* -16~18°C WB
@g 18~32°C DB | 10~30°C DB
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10 Operimi

Njésité e Ftohja Ngrohja
jashtme
2MXM50 Qﬂ -10~46°C DB | —15~24°C DB
3MXM40~68 ° -16~18°C WB
4AMXM68~80 Q[ﬂ 18~32°C DB | 10~30°C DB
5MXM90
RZAG35~60 ﬁﬂ —20~52°C DB | —20~24°C DB
° —21~18°C WB
Qﬂ 18~32°C DB | 10~30°C DB
RZAG71~140 Qﬂ —20~52°C DB |-19,5~21°C DB
° —20~15,5°C WB
@ﬂ 18~37°CDB | 10~27°C DB
12~28°C WB
RZASG71~140 Qﬂ —15~46°C DB | —14~21°C DB
° -15~15,5°C WB
Qg 20~37°CDB | 10~27°C DB
14~28°C WB
Lagéshtia e brendshme <80%®@

Simboli

S
o

Shpjegimi

Temperatura jashté

Temperatura brenda

(a) Té shmanget kondensimi dhe dalje e ujit jashté njésisé.
Nése temperatura ose lagéshtia jané pértej kétyre
kushteve, mund té vihen né pérdorim pajisjet e sigurisé
dhe kondicioneri mund t& mos punojé.

10.2 Operimi i sistemit

10.2.1

= Pér té mbrojtur njésing, ndizni gelésin e energjisé kryesore 6 oré
para operimit.

Rreth operimit té sistemit

= Nése furnizimi kryesor me energ;ji fiket gjaté operimit, atéheré ai
do té rifillojé automatikisht pas rikthimit t& energjisé.

10.2.2 Rreth ftohjes, ngrohjes, operimit vetém
me ventilator dhe automatik

= Shkalla e rrymés sé ajrit mund té rregullohet veté né varési té
temperaturés sé dhomés ose ventilatori mund té ndalojé
menjéheré. Kjo nuk éshté njé ndérprerje e funksionimit.

10.2.3

Mund té duhet mé gjaté pér té arritur temperaturén e déshiruar pér
operimin me ngrohje té pérgjithshme se pér operimin me ftohje.

Rreth operimit té ngrohjes

Operimi vijues kryhet pér té parandaluar rénien e kapacitetit té
ngrohjes ose fryrjen e ajrit té ftohté.

Operimi i hegjes sé ngricés

Né operimin me ngrohje, ngrirja e bobinés me ajér té ftohté té
njésis€ sé jashtme rritet me kalimin e kohés, duke kufizuar
transferimin e energjisé te bobina e njésis€é sé& jashtme. Aftésia
ngrohése ulet dhe sistemi ka nevojé té hyjé né operimin e hegjes sé
ngricés pér té€ hequr ngricén nga bobina e njésisé sé jashtme. Gjaté
operimit t& hegjes sé ngricés kapaciteti i ngrohjes né anén e njésisé
sé brendshme do té bjeré pérkohésisht derisa té pérfundojé hegja e
ngricés. Pas hegjes sé ngricés, njésia do té rifitojé kapacitetin e saj
té ploté té ngrohjes.

Njésia e brendshme do té ndalojé pérdorimin e ventilatorit, cikli i
ftohésit do té kthehet mbrapa dhe energjia nga brenda ndértesés do
té pérdoret pér té hequr akullin nga bobina e njésisé sé jashtme.

Njésia e brendshme do té tregojé operimin e hegjes sé ngricés né
ekran [&/ @),
Nisje e nxehté

Pér té parandaluar fryrjen e ajrit té ftohté né njésiné e brendshme né
fillim té operimit t& ngrohjes, ventilatori i brendshém ndalon
automatikisht. Ekrani i ndérfages sé& pérdoruesit shfaq (/O
Mund té duhet pak kohé para se té fillojé ventilatori. Ky nuk éshté
njé kegfunksionim.

10.2.4 Operimi i sistemit

1 Shtypni disa heré butonin e pérzgjedhésit t&¢ modalitetit té
operimit te ndérfagja e pérdoruesit dhe zgjidhni modalitetin tuaj
té déshiruar.

# Operimi i ftohjes
38z Pérdorimi i ngrohjes
¢ Pérdorimi vetém me ventilator

2 Shtypni butonin NDEZUR/FIKUR né ndérfagen e pérdoruesit.

Rezultati: Ndizet llamba e operimit dhe sistemi nis operimin.

10.3 Pérdorimi i programit té thate
10.3.1  Rreth programit té thaté

= Funksioni i kétij programi éshté ulja e lagéshtisé né dhomén ténde
me uljen minimale té temperaturés (ftohje minimale e dhomés).

= Mikro-kompjuteri pércakton automatikisht temperaturén dhe
shpejtésiné e ventilatorit (nuk mund té caktohet nga ndérfagja e
pérdoruesit).

= Sistemi nuk kalon né operim, nése temperatura e dhomés éshté e
ulét (<20°C).

10.3.2 Pérdorimi i programit té thaté
Fillimi
1 Shtyp disa heré butonin e pérzgjedhésit t&é modalitetit té

pérdorimit né ndérfagen e pérdoruesit dhe pérzgjidh [¢°]
(operacioni i programit té thaté).

2 Shtyp butonin e NDEZJES/FIKJES né ndérfagen e pérdoruesit.

Rezultati: Llamba e operacionit ndizet dhe sistemi fillon
operimin.
Pér ta ndaluar

3 Shtypni edhe njé heré butonin NDEZUR/FIKUR né ndérfagen e
pérdoruesit.

Rezultati: Fiket lamba e operimit dhe sistemi ndalon operimin.

@ NJOFTIM

Mos e fik menjéheré energjiné pas ndalimit t& njésisé, por
prit t& paktén 5 minuta.

10.4 Rregullimi i drejtimit té rrymés sé
ajrit
Referoju manualin té pérdorimit né ndérfagen e pérdoruesit.

10.4.1 Rreth kéndit té rrymés sé ajrit

/

Q’\ Njési té dyfishta me rrymé+shumé rryma

\J /

q
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11 Mirémbajtja dhe servisi

Pér kushtet vijuese, njé mikro kompjuter kontrollon drejtimin e

garkullimit té ajrit g¢ mund té jeté ndryshe nga ai né ekran.

Ftohja Ngrohja

= Kur temperatura e dhomés|= Kur fillon operimi.
ésht¢ mé e ulét se|
temperatura e déshiruar.

temperatura e déshiruar.

ngricés.

Kur temperatura e dhomés
ésht¢ mé e larté se

@ NJOFTIM

Mos e fshij panelin e kontrolluesit t&€ operacionit me
benzing, hollues, lecké pluhuri kimik, etj. Paneli mund té
zbardhet ose veshja mund té higet. Nése éshté shumé pis,
zhyt njé lecké né detergjent pa ngjyré holluar me ujé,
shtrydhe miré dhe pastro panelin. Fshije me njé leckeé tjetér
té thaté.

= Né operimin e hegjes sé

= Kur operoni vazhdimisht né drejtimin horizontal t&€ garkullimit té&

ajrit.

= Kur kryhet operimi i vazhdueshém me garkullimin pér poshté té
ajrit né kohén e ftohjes me njé njési gé varet nga tavani ose
fiksohet né mur, mikro kompjuteri mund té kontrollojé drejtimin e
garkullimit dhe pastaj do t&€ ndryshojé edhe treguesi i ndérfages

sé pérdoruesit.

& KUJDES

Para se té hysh né paijisjet terminale, sigurohu té
ndérpresésh té gjitha furnizimet me energji elektrike.

Drejtimi i qarkullimit t& ajrit mund té pérshtatet né njérén nga kéto

ményra:
= Veté kapaku i xhepit t& garkullimit té€ ajrit rregullon pozicionin.

= Drejtimi i garkullimit té ajrit mund té rregullohet nga pérdoruesi.

—
= Pozicioni automatik \/ dhe i déshiruar ./

@ NJOFTIM

Kur pastron shkémbyesin e ngrohjes, sigurohu gé heqgésh
kutiné e suigit, motorin e ventilatorit, pompén e kullimit dhe
celésin pluskues. Uji ose detergjenti mund té€ pérkeqgésojé
izolimin e pérbérésve elektroniké dhe mund té rezultojé né
djegien e kétyre pérbérésve.

A ALARM

Kurré mos e prek daljen e ajrit ose tehet horizontale kur
kéndi i lekundjes éshté né pérdorim. Mund té zésh gishtat
ose njésia mund té prishet.

NJOFTIM

= Kufiri i lévizshém i kéndit éshté i ndryshueshém.
Kontakto shitésin ténd pér detaje. (vetém pér ato rryma
té dyfishta, shumé rryma, qoshen, ato gé varen né
tavan dhe gé fiksohen né mur).

= Shmang operimin né drejtimin horizontal »=-". Mund
té shkaktojé gé vesa ose pluhur té zér shtresé né tavan
ose kénd.

11.1  Pastrimi i filtrit té ajrit, grilés sé

thithjes, daljes sé ajrit dhe
paneleve té jashtém

11.1.1  Pastrimi i filtrit té ajrit

Kur pastrohet filtri i ajrit:

= Rregulli i gishtit t¢ madh: Pastroni ¢gdo 6 muaj. Nése ajri né dhomé

éshté i ndotur jashté mase, rrisni frekuencén e pastrimit.

= Né varési té rregullimeve, ndérfagja e pérdoruesit mund té shfaqé

njoftimin KOHA PER TE PASTRUAR FILTRIN E AJRIT. Pastroni
filtrin e ajrit kur shfaget njoftimi.

Nése pastrimi i pisllékut éshté i pamundur, ndérroni filtrin e ajrit
(=pajisje opsionale).

Si té pastrosh filtrin e ajrit:

11 Mirembajtja dhe servisi

@ NJOFTIM

MOS pérdor ujé 50°C ose mé lart. Pasoja e mundshme:
Cngjyrosja dhe deformimi.

NJOFTIM

Kurré mos e kontrollo apo t'i bésh veté servis njésisé. Pyet
njé person té kualifikuar pér servis pér té kryer kété puné.
Megijithaté, si pérdorues fundor, mund té pastrosh filtrin e
ajrit, grilén e thithjes, daljen e ajrit dhe panelet e jashtme.

A ALARM

Kurré mos e zévendéso njé sigures€ me njé sigurese tjetér
me shkallé té gabuara amperike ose tela té tjeré kur
shpérthen siguresa. Pérdorimi i telit ose telit té& bakrit mund
té shkaktojé prishjen e njésisé ose zjarr.

A KUJDES

MOS vini gishtat, shufra apo sende té tjera te pjesa e
hyrijes ose daljes sé ajrit. MOS e higni mbrojtésen e
ventilatorit. Kur ventilatori rrotullohet me shpejtési té larté,
shkaktohet 1éndim fizik.

A KUJDES

Pas njé pérdorimi té gjaté, kontrollo mbéshtetésen e
njésisé dhe montimin pér démtime. Nése démtohet, njésia
mund té rrézohet dhe ¢ojé né démtim.

1 Hapni rrjetén e thithjes.

BYFQ60B

BYFQ60C

2 Higni filtrin e ajrit.

BYFQ60B BYFQ60C
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11 Mirémbaijtja dhe servisi

BYFQ60C

3 Higni filtrin e ajrit.

3 Pastroni filtrin e ajrit. Pérdorni njé pompé vakumi ose lani me BYFQ60B BYFQ60C
ujé. Nése filtri i ajrit €éshté shumé i pisté, pérdorni njé furce té
buté dhe detergjent neutral.

Thani filtrin e ajrit né hije.

Ringjitni filtrin e ajrit dhe mbylini rrjetén e thithjes (hapi 2 dhe 1
né rend té kundért).

NDIZNI energjiné. 4 Pastroni rrietén e thithjes. Lani me njé furge té buté dhe ujé ose
Shtypni butonin RIVENDOSJE E SHENJES SE FILTRIT. me detergjent neutral. Nése rrieta e thithjes éshté shumé e

B N pisté, pérdorni njé pastrues t& zakonshém kuzhine, léreni pér
Rezultati: Njoftimi KQHA_PER TE PASTRUAR FILTRIN E 10 min, pastaj lajeni me ujé.
AJRIT zhduket nga ndérfagja e zotéruesit.
Ringjitni filtrin e ajrit (hapi 3 né rend té kundért).

11.1.2 Pastrimi i grilés sé thithjes 6 Ringijitni rrietén e thithjes dhe mbylleni (hapi 2 dhe 1 né rend t&
kundért).
@ NJOFTIM
MOS pérdor ujé 50°C ose mé lart. Pasoja e mundshme: 11.1.3 Pastrimi i daljes sé ajrit dhe paneleve té
Cngjyrosja dhe deformimi. jashtme
1 Hapni rrjetén e thithjes. 2 ALARM
BYFQ60B BYFQ60C MOS e lér njésiné e brendshme té laget. Pasoja e

mundshme: Goditje elektrike ose zjarr.

NJOFTIM

= MOS pérdor gazoling, benziné, pluhur hollues pastrimi
ose insekticide té Iéngshme. Pasoja e mundshme:
Cngjyrosja dhe deformimi.

= MOS pérdor ujé ose ajér 50°C ose mé lart. Pasoja e
mundshme: Cngjyrosja dhe deformimi.

= Kur lan tehun me ujé MOS e férko fort. Pasoja e

2 Higni rrjetén e thithjes. mundshme: Higet pjesa mbyllése e sipérfages.

BYFQ60B Pastro me njé lecké té buté. Nése hegja e njollave éshté e véshtiré,

pérdor ujé ose detergjent pa ngjyré.

11.2 Mirémbajtja pas njé periudhe té
gjaté ndalese
P.sh. né fillim té stinés.

= Kontrollo dhe hig ¢do gjé gé mund té bllokojé ventilatorét e hyrjes
dhe daljes té njésive té brendshme dhe té jashtme.

= Pastro filtrat e ajrit dhe veshjet e jashtme té njésive té& brendshme
(shiko "11.1.1 Pastrimi i filtrit t€ ajrit" né fagen 16 dhe
"11.1.3 Pastrimi i daljes sé ajrit dhe paneleve té jashtme" né
fagen 17).
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12 Zgjidhja

= Ndize energjiné té€ paktén 6 oré para operimit t& njésisé qé té
sigurosh operim té rregullt. Sapo té ndizet energjia, shfaget ekrani
i ndérfages sé pérdoruesit.

11.3 Mirémbaijtja para njé periudhe té
gjaté ndalese

P.sh. né fund té stinés.

= Léri njésité e brendshme té€ operojné vetém me ventilator pér rreth
gjysmé dite gé té thahet pjesa e brendshme e njésive. Pér detaje
mbi operimin vetém me ventilator referoju "10.2.2 Rreth ftohjes,
ngrohjes, operimit vetém me ventilator dhe automatik" né
fagen 15.

= Fike energjiné. Ekrani i ndérfages sé energjisé zhduket.

= Pastro filtrat e ajrit dhe veshjet e jashtme té njésive té& brendshme
(shiko "11.1.1 Pastrimi i filtrit té€ ajrit" né fagen 16 dhe
"11.1.3 Pastrimi i daljes sé ajrit dhe paneleve té jashtme" né
fagen 17).

11.4 Rreth ftohésit

Ky produkt pérmban gazra seré me fluor. MOS i lésho gazrat né
atmosferé.

Lloji i ftohésit: R32

Vlera e mundshme e ngrohjes globale (GWP): 675
Lloji i ftohésit: R410A

Vlera e potencialit t&€ ngrohjes globale (GWP): 2087,5

12 Zgjidhja

Nése ndodh njéra nga kéto kegfunksionime, merrni masat e treguara
poshté dhe kontaktoni distributorin tuaj.

A ALARM

Ndalo operimin dhe fik energjiné, nése ndodh dicka e
pazakonté (eré djegieje, etj.).

Lénia e njésisé né puné né kéto rrethana mund té
shkaktojé prishje, tronditje elektrike ose zjarr. Kontakto
shitésin ténd.

Sistemi DUHET té riparohet nga njé person i kualifikuar pér shérbim.

Keqgfunksionimi Masa

Nése njé pajisje sigurie si siguresa,
celési ose njé gelés pér rriedhje
tokézimi nxitet vazhdimisht ose celési i
NDEZJES/FIKJES NUK punon si duhet.

FIKNI celésin e energjisé
kryesore.

Nése rriedh ujé nga njésia. Ndérprisni operimin.

Celési i operimit NUK punon miré. FIKNI energjiné.

Nése monitori i ndérfagjes sé
pérdoruesit tregon numrin e njésise,
llamba e operimit pulson dhe shfaget

Njoftoni instaluesin tuaj
dhe raportoni kodin e
kegfunksionimit.

kodi i kegfunksionimit.

Nése sistemi NUK operon si duhet pérveg rasteve té lartpérmendura
dhe asnjéra nga kegfunksionimet e pérmendura nuk éshté e
dukshme, hetoni sistemin né pérputhje me procedurat vijuese.

Ndérprerja e Masa
NJOFTIM funksionimit
Né Evropé, emetimet e gazrave seré t& ngarkesés sé Nése nuk sistemi nuk |= Kontrollo nése nuk ka ndérprerie té
ploté¢ té ftohésit né sistem (shprehur si tone té funksionon aspak. energjisé. Prit derisa t& rikthehet
barasvlershme me CO,) pérdoret pér té pércaktuar energjia. Nése ndodh ndérprerja e
intervalet e mirémbaijtjes. Ndigni legjislacionin né fugi. energjisé gjaté operimit, sistemi rifillon
Formula pér té llogaritur emetimet e gazrave seré: ?uiﬁggﬁlﬁs:te%inj.?gg rlftripkzs rikuperohet
Vlera GWP e ftohésit x Ngarkesa totale e ftohésit [né kg] / 9 '
1000 = Kontrollo nése nuk ka shpérthyer ndonjé
Ju lutemi kontaktoni instaluesin tuaj pér mé shumé S|gur§se apo  gé  ndonjé S|gur“ese
informacion elektrike nuk ka punuar. Ndérro
g siguresén ose rivendos  siguresén
& ALARM: MATERIAL | NDEZSHEM elektrike, nése éshté e nevojshme.
= Ftohésit R32 (nése aplikohet) né k&té njési &shté pak i Sistemi operon, por = Kontrollo nése pjesa hyrése ose dalése e
. .. - e s ftohja ose ngrohja ajrit  t& njésisé sé& jashtme ose
djegshém. Referojuni specifikimeve té njésisé sé jashtme e e
T . . éshté e brendshme nuk éshté e bllokuar nga
pér llojin e ftohésit qé do té pérdoret. . ) .. )
pamjaftueshme. pengesa. Hiq ¢do pengesé dhe ajrose
Q ALARM mire.
- MOS i shpo apo digj pjesét e ciklit t& ftohésit. = Kontrollo nése filtri i ajrit nuk éshté i zéné
(shiko "11.1.1 Pastrimi i filtrit t€ ajrit" né
= MOS pérdor materiale pastrimi ose mjete pér té fagen 16).
pérshpejtuar procesin e hegjes sé akullit ndryshe nga . .
ato q& rekomandohen nga prodhuesi. = Kontrollo parametrin e temperaturés.
= Ki parasysh gé ftohési brenda sistemit &éshté pa aromé. ' Kont_m" _parar__netrin G Shpejt‘?SiSé S?
ventilatorit né ndérfagen ténde té
Q ALARM pérdoruesit.
R410A &shté njé ftohés jo i djegshém, dhe R32 éshté njé * Kontrollo pér dyer ose dritare t€ hapura.
ftohés jo shumé i djegshém; zakonisht nuk rrjedhin. Nése Mbyll dyer dhe dritare pér t& ndaluar
ftohési rrjedh né dhomé dhe bie né kontakt me zjarrin nga hyrjen e erés brenda.
njé djegés, ngrohése apo furnelé, kjio mund té shkaktojé = Kontrollo nése gjaté operacionit té ftohjes
zjarr (né rast t& R32) ose formimin e njé gazi t€ démshém. né dhomé ka shumé persona. Kontrollo
Fikni ¢do pajisje ngrohése t& djegshme, ajrosni dhomén nése burimi i ngrohjes né dhome éshté e
dhe kontaktoni distributorin ku keni bleré njgsiné. tepért.
MOS e pérdomi njésiné derisa njé person shérbimit té * Kontrollo nése drita e drejtpérdrejté e
konfirmojé qé pjesa nga e cila ka rrjedhé ftohési éshté diellit hyn né dhomé. Pérdor perde ose
riparuar. grila.
= Kontrollo nése kéndi i rrymés sé ajrit
éshté i duhuri.
Manuali i instalimit dhe pérdorimit DAIKIN FFA25~60A2VEB(9)
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12 Zgjidhja

Nése pas kontrollimit t& té gjithé artikujve t& mésipérm, zgjidhja e
problemit éshté i pamundur, kontaktoni instaluesin tuaj dhe
konstatoni simptomat, emri i ploté i modelit t€ njésisé (me numrin e
prodhimit nése éshté e mundur) dhe data e instalimit (mundésisht
renditur te karta e garancisé).

121 Simptomat qé NUK jané
kegfunksionime té sistemit

Simptomat vijuese NUK jané keqfunksionime té sistemit:

12.1.1 Shenja: Sistemi nuk operon

= Kondicioneri nuk fillon menjéheré pasi shtypet butoni i NDEZJES/
FIKJES né ndérfagen e pérdoruesit. Nése ndizet llamba e
operimit, sistemi éshté né gjendje normale. Pér té ndaluar
mbingarkimin e motorit t€ kompresorit, kondicioneri i ajrit nis 5
minuta pasi té jeté NDEZUR sérish né rast se ka gené i FIKUR
pak pérpara. E njéjta vonesé né nisje ndodh pasi éshté pérdorur
butoni i pérzgjedhésit t& modalitetit t€ operimit.

= Nése né ndérfagen e pérdoruesit shfaget "Nén kontrollin e
centralizuar", shtypja e butonit t& operimit shkakton vezullimin e
ekranit pér disa sekonda. Ekrani i vezullimit tregon gé ndérfagja e
pérdoruesit nuk mund té pérdoret.

= Sistemi nuk fillon menjéheré pasi ndizet furnizimi me energji.
Prisni njé minuté derisa té pérgatitet mikrokompjuteri pér operim.

12.1.2 Simptoma: Shpejtésia e ventilatorit nuk
pérkon me cilésimin

Shpejtésia e ventilatorit nuk ndryshon edhe nése éshté shtypur
butoni i pérshtatjes sé shpejtésisé. Gjaté operimit me ngrohje, kur
temperatura e dhomés arrin temperaturén e déshiruar, njésia e
jashtme fiket dhe njésia e brendshme kalon né shpejtésiné me
féshférimé té ventilatorit. Kjo ndalon fryrien e ajrit t&€ ftohté direkt
dikujt gé éshté i pranishém né dhomé. Shpejtésia e ventilatorit nuk
ndryshon nése éshté shtypur butoni.

12.1.3 Shenja: Drejtimi i ventilatorit nuk pérkon
me parametrin

Drejtimi i ventilatorit nuk pérkon me ekranin e ndérfages sé
pérdoruesit. Drejtimi i ventilatorit nuk I€ékundet. Kjo ndodh sepse
njésia kontrollohet nga mikro-kompjuteri.

12.1.4 Shenja: Nga njésia (njésia e brendshme)
dalin pikla té bardha

= Kur lagéshtia éshté e larté gjaté operimit té ftohjes. Nése pjesa e
brendshme e njé njésie té€ brendshme é&shté ndotur keq,
shpérndarja e temperaturés brenda dhomés béhet jo e rregulit.
Eshté e nevojshme pastrimi i pjesés sé brendshme té njésisé sé
brendshme. Pyesni distributorin tuaj pér detaje mbi pastrimin e
njésisé. Ky operim kérkon njé person té kualifikuar shérbimi.

= Menjéheré pas ndalimit té operimit té ftohjes dhe nése
temperatura e dhomés dhe lagéshtia éshté e ulét. Kjo ndodh
sepse gazi i ngrohté i ftohésit kthehet sérish né njésiné e
brendshme dhe gjeneron avull.

12.1.5 Shenja: Nga njésia (njésia e brendshme,
njésia e jashtme) dalin pikla té bardha

Kur sistemi kalon né operacionin e ngrohjes pas operacionit té
hegjes sé akullit. Lagéshtira e krijuar nga hegja e akullit béhet avull
dhe pérdoret plotésisht.

12.1.6 Shenja: Ndérfagja e pérdoruesit lexon
"U4" ose "U5" dhe ndalon, por pastaj

rifillon pas disa minutash

Kjo ndodh sepse ndérfagja e pérdoruesit kap zhurmé nga pajisjet
elektrike pérveg¢ kondicionerit. Zhurma ndalon komunikimin mes
njésive, duke shkaktuar ndalimin e tyre. Operacioni rifillon
automatikisht me pushimin e zhurmés.

12.1.7 Shenja: Zhurma e kondicioneréve (njésia
e brendshme)

= Pas ndezjes sé furnizimit me energji elektrike menjéheré dégjohet
njé zé gé bén "ziin". Valvuli elektronik i zgjerimit brenda njé njésie
té brendshme fillon punén dhe bén zhurmé. Volumi i saj ulet
brenda rreth njé minute.

= Kur sistemi éshté né operacionin e ftohjes ose ka ndaluar,
dégjohet njé zé& i vazhdueshém gé bén "shah". Kur pompa e
kullimit €shté né operim, dégjohet ky z&.

= Kur sistemi ndalon pas operacionit t&¢ ngrohjes dégjohet njé zé
kércités qé bén "pishi-pishi". Zgjerimi dhe tkurrja e pjeséve
plastike shkaktuar nga ndryshimi i temperaturés krijon kété
zhurmé.

12.1.8 Shenja: Zhurma e kondicioneréve (njésia
e brendshme, njésia e jashtme)

= Kur sistemi éshté né operacionin e ftohjes ose té hegjes sé akullit

dégjohet njé zé i vazhdueshém férshéllime. Ky éshté zéri i gazit té
ftohésit qé rriedh pérmes njésive té brendshme dhe té jashtme.

= Njé zé férshéllues gé dégjohet né fillim ose menjéheré pas ndaljes
sé operimit ose operacionit t& hegjes sé akullit. Kjo &shté zhurma
e ftohésit shkaktuar nga ndalimi i rrymés ose ndryshimit té saj.

12.1.9 Shenja: Zhurma e kondicioneréve (njésia
e jashtme)

Kur ndryshon zhurma e operimit. Kjo zhurmé& shkaktohet nga

ndryshimi i frekuencés.

12.1.10 Shenja: Nga njésia del pluhur

Kur njésia pérdoret pér t& parén heré né njé kohé té gjaté. Kjo ndodh

sepse né njési ky hyré pluhur.

12.1.11 Shenja: Njésité mund té Iéshojné aroma

Njésia mund té thithé erén e dhomave, mobilieve, cigareve, etj., dhe

pastaj i Iéshon sérish.

12.1.12 Shenja: Ventilatori i njésisé sé jashtme
nuk rrotullohet

Gjaté operacionit. Shpejtésia e ventilatorit kontrollohet né ményré qé

té optimizohet pérdorimi i produktit.

12.1.13 Shenja: Ekrani tregon "88"

Késhtu ndodh menjéheré pas ndezjes sé celésit té energjisé
kryesore dhe nénkupton qé ndérfagja e pérdoruesit éshté né gjendje
normale. Kjo vazhdon pér 1 minuté.

12.1.14 Shenja: Kompresori né njésiné e jashtme
nuk ndalon pas njé operacioni té shkurtér
ngrohjeje

Kjo éshté pér té ndaluar ftohésin nga géndrimi né kompresor. Njésia

do té ndalojé pas 5-10 minutash.
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13 Zhvendosja

13 Zhvendosja

Kontakto shitésin ténd pér hegjen dhe instalimin nga e para e té
gjithé njésisé. Lévizja e njésive kérkon ekspertizé teknike.

14 Hedhja

@ NJOFTIM

MOS provoni ta ¢montoni veté sistemin: ¢montimi i
sistemit, menaxhimi i ftohésit, vajit dhe pjeséve té tjera
DUHET té pérputhet me legjislacionin né fugi. Njésité
DUHET té trajtohen né njé vend pér trajtim té specializuar
pér ripérdorim, riciklim dhe rikuperim.
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