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Innehall

° 11.3  Underhall fore ett langt driftSStopp ........ccocevveiiieiiiiiiiiiiice 17
Innehall 114 OMKYIMEIBE ... 18
12 Felso6kning 18
. 12,1 Symptom som INTE &r systemfel..........ccccoiniiiiiiiiiiniie 18
1 Om dokumentationen 4 1211 Symptom: Systemet startar inte.............coccooevvervevvenn.n. 18
1.1 Omdetta dokument.............cccoooiiiiiiiiiicc e 4 12.1.2  Symptom: Fléktstyrkan motsvarar inte installningen.... 19
12.1.3 Symptom: Flaktriktningen éverensstdmmer inte med
installningen.
For installatoren 5 12.1.4  Symptom: Vit dimma kommer ut ur en enhet
(inomhusenhet) .........ccocoeviiiiiiii e 19
2 Om ladan 5 12.1.5 Symptom: Vit dimma kommer ut ur en enhet
2.1 INOMhUSENhEt.........coiiiiiii e 5 (inomhusenhet, utf)mhuse?het)l
2.1.1 Sa har tar du bort tillbehoren fran inomhusenheten.... 5 12.1.6  Symptom: P& anvéndargranssnittets display visas
"U4" eller "U5". Enheten stannar, men startar sedan
3 Forberedelse 5 igen efter nagra minuter............c.occceiiiiiiiiiiiiies 19
3.1 Forberedelse av installationsplatsen..............c...coc.eververrrecennss 5 121.7 S.ymp:]om: Br:‘”ter frén luftkonditioneringen 19
311 Krav pé inomhusenhetens installationsplats............. 5 (inomhusenhet) ...........ccccooiiiiiiiiiii e
12.1.8 Symptom: Buller fran luftkonditioneringen
4 Installation 5 (inomhusenhet, utomhusenhet) .............cccccccecnniene 19
41 Montering av inomhusenheten ...............cc.ccccoovvvvevevereerereeinans 5 12.1.9  Symptom: Buller frén luftkonditioneringen
411 Riktlinjer vid installation av inomhusenheten .. 5 (utomhus?nhet) .......................... s
4.1.2 Riktlinjer vid installation av draneringsror ................... 6 12.1.10° Symptom: Det kommer damm fran enheten...
42 ANSIUINING av KSIAMEGIBIBIEN ..o 8 12.1.11 Symptom: Enheterna kan Iukta..‘ ................. s
421 Hur du ansluter kéldmedieréren till inomhusenheten.. 8 12112 Symptom: Utbon?husenhet.ens fll‘aktsnurrar e oo 19
4.2.2  Hurdu kontrollerar eventuella I&ckor .......................... 8 12113 Symptom: P4 displayen \{ISES B8 o 1
4.3 Anslutning av elledningara .............cceceriiienininieie e 8 12114 .Symptom. Komprefsgrn ' utomfjuser)hete;n stoppar
s . inte efter en kort kérning i uppvarmningslage.............. 19
4.3.1 Specifikationer for standardkablar ..............ccccccevene 9
4.3.2  Sahar ansluter du elkablarna pa inomhusenheten ... 9 13 Flyttning 19
5 Konfiguration 9 14 Kassering 19
5.1 Lokala installNingar.........cccooiiieiiiiie e 9
6 Driftsattning 10 .
6.1 Checklista fore driftsattning 10 1 Om d0kumentat|0nen
6.2 Utfora en testkOrning ..........coveeeiieiieiie e 10
6.3  Felkoder vid testkrning ...........ccccevviiiiiiiciiiicccee 11
. 1.1 Om detta dokument
7 Kassering 12
Malgrupp
Tekniska data 12 o . )
. ) Behdriga installatorer + slutanvandare
8.1 Roérdragningsschema: Inomhusenhet ... 12
8.2  KOPPliNGSSChEMA ........oeoveeeeececeeeeeeeeeeee e 13 INFORMATION
Denna utrustning &r avsedd att anvandas av utbildade
e 14 anvandare i butiker, latt industri och pa lantbruk, eller for
kommersiellt bruk och hemmabruk av icke-fackman.
9 Om systemet 14 Dokumentuppsittning
9.1 Systfemlayo?t.......l ...................................................................... 14 Detta dokument &r en del av en dokumentuppsattning. Den
9.2 Anvandargranssnitt ............ccceceiiiiiiiii 14 kompletta dokumentuppséttningen bestar av:
10 Drift 14 « Allminna forsiktighetsatgirder:
10,1 DrAftSVIlIKOr ... 14 - Férsiktighetsatgarder som du maste lasa fére installation
10.2  Anvanda systemet..........ccciiiiiiiiiiiii e 15 . L
10.2.1  Om anvandning av systemet .. 15 = Format: Papper (i boxen fér inomhusenheten)
10.2.2  Om kylning, uppvarmning, flaktdrift och automatisk = Installations- och anvandarhandbok for inomhusenheten:
AL e 15 . o
10.23  Om uppvérmning 15 = Installations- och bruksanvisningar
10.2.4 S& hér anvands systemet 15 = Format: Papper (i boxen fér inomhusenheten)
10.3  Anvéanda luftavfuktningsprogrammet.............cccocooeiininicnnnnnn. 15 « Installations- och anvindarhandbok:
10.3.1  Om luftavfuktningsprogrammet..............cccoooeiinnne 15 . ) ) .
10.3.2  Sa har anvéands luftavfuktningsprogrammet ............... 15 » Forberedelse av installationen, goda rad, referensdata, ...
10.4  Andra Iuftflodesriktningen 15 = Detaljerade steg for steg-instruktioner och
10.4.1  Om luftflédesklaffen 15 bakgrundsinformation fér grundlaggande och avancerad
N . anvandning
11 Underhall och service 16 o _ . o
111 Rengéring av luftfilter, insugsgaller, luftutiopp och yttre = Format: Digitala filer .pa http..//www.dalkmeurope.com/support-
PANEIET ..ot 16 and-manuals/product-information/
11.1.1  Sa har rengor du Iuftfiltret ..., 16 De senaste versionerna av den medféljande dokumentationen kan
11.1.2  Sahar rengodr du insugsgallret..........cccoeviiiieieiines 17 finnas pa Daikins lokala webbplats eller genom din aterférsaljare.
112 U .;.Bha”Saﬂhar f??ort(zu_:ﬂl:mppet och ytterpanelerna........ 1; Den ursprungliga dokumentationen har skrivits pa engelska. Alla
. nderhall efter ett langt driftSStOPP ......ceoveveveeniieeiicce andra sprak ar Gversattningar.
Installations- och anvéndarhandbok DAIKIN FFA25~60A2VEB(9)
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2 Om ladan

Tekniska data

= Delar av de senaste tekniska data ar tillgangliga pa den regionala

Daikin-webbplatsen (allmant tillganglig).

For installatoren

2 Om ladan

2.1 Inomhusenhet

= Alla de senaste tekniska data finns pa Daikin extranat (inloggning
kravs).

VARNING: BRANDFARLIGT MATERIAL

R32-kéldmediet (om tillampligt) i enheten ar lite
brandfarligt. | specifikationerna fér utomhusenheten anges
vilken typ av kdldmedium som ska anvandas.

A FORSIKTIGT

Utrustning ej tillganglig for allmanheten. Installeras i ett
sakert omrade, utan enkel tillgang.

Bade inomhus- och utomhusenheterna ar anpassade for
att installeras bade i offentlig milj6 och i latt industrimiljo.

211 Sa har tar du bort tillbehoren fran
inomhusenheten

Installationsmall (6vre delen av férpackningen)
Allmanna forsiktighetsatgarder

Installations- och anvandarhandbok fér inomhusenheten
Brickor for konsol

Skruvar

Buntband

Metallklamma

Tatningar: Stor (draneringsror), medel 1 (gasror), medel 2
(véatskerdr), liten (elkablar)

Draneringsslang

Isolering: Liten (vatskeror)

Isolering: Stor (gasror)

TQ 10D Q20T ®

e

3 Forberedelse

3.1 Forberedelse av
installationsplatsen

3.1.1 Krav pa inomhusenhetens
installationsplats

INFORMATION

Ljudtrycksnivan understiger 70 dBA.

= Avstand. Beakta foljande krav:

a b c a d
| | |
o [ |y [
-/
S A 21500 21500 |
e 22000
Al
o 24000
(mm)
A Minsta avstand till vaggen
B Minsta och storsta avstand till golvet (se nedan)
C 2295 mm: Vid installation med BYFQ60B

2300 mm: Vid installation med BYFQ60C

a Inomhusenhet

b Belysning (i bilden visas takmonterad belysning, men
infalld belysning ar ocksa tillaten)

c Luftflakt

d Statisk volym (exempel: tabell)

= Minsta och storsta avstand till golvet:
= Minsta: 2,5 m for att undvika att enheten vidrérs av misstag.

= Storsta: Beror pa luftflodesriktningar och kapacitetsklass.
Kontrollera ocksa att den lokala instéllningen "Ceiling
height" (takhéjd) motsvarar den faktiska situationen. Se
"5.1 Lokala installningar" pa sidan 9.

4 Installation

41 Montering av inomhusenheten

411 Riktlinjer vid installation av
inomhusenheten

INFORMATION

Tillvalsutrustning. Vid installation av tillvalsutrustning ska
aven installationshandboken for respektive tillbehor lasas.
Beroende pa hur installationsplatsen ser ut kan det vara
enklare att installera tillvalsutrustningen forst.

= Dekorpanel. Installera alltid dekorpanelen efter installation av
enheten.

FFA25~60A2VEB(9)
Delat luftkonditioneringsaggregat
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4 Installation

= Innertakets barighet. Kontrollera att innertakets barighet ar
tillracklig for att bara enhetens vikt. Vid tveksamhet bor taket
forstarkas innan enheten installeras.

= Anvand ankare for befintliga tak.

= Anvand inféllda inlagg, infallda ankare eller andra lokalt
inforskaffade komponenter for nya tak.

n N e
[—

b
T———————¢
< 'J—d

e

50~100 mm

Takskiva

Balk

Lang mutter eller spannskruv
Upphangningsbult

Nedséankt tak

cpoo0To >

= Upphéngningsbultar. Anvand M8~M10 upphangningsbultar for
installationen. Fast konsolen i upphangningsbulten. Fast den
sakert med mutter och bricka pa upphangningskonsolens 6vre
och undre sidor.

5 .

533

533 (mm)

a1l Mutter (anskaffas lokalt)

a2 Dubbel mutter (anskaffas lokalt)
b Bricka (tillbehor)
¢ Konsol (monterad pa enheten)

= Pappersmall for installation (6vre delen av férpackningen).
Anvand pappersmallen for att bestdmma korrekt vagrat
positionering. Den har de nodvandiga matten och
centrumpunkterna. Du kan fasta pappersmallen pa enheten.

Enhetens mittpunkt

Takdppningens mittpunkt

Pappersmall for installation (6vre delen av férpackningen)
Skruvar (tillbehor)

Q0T

« Oppning i innertak och enhet:
= Kontrollera att 6ppningen i innertaket ar inom féljande granser:
Minsta: 585 mm for att fa plats med enheten.

Storsta: 660 mm vid installation med BYFQ60B och 595 mm
vid installation med BYFQ60C for att sakerstalla tillracklig
overlappning mellan dekorpanelen och det nedsankta taket.
Om Oppningen i innertaket ar storre, fyll pa med extra
innertaksmaterial.

= Kontrollera att enheten och dess konsoler (upphangning) ar
centrerade i innertakets 6ppning.

350
l@’ &
a-o
7 g<m
O|T
| C 533
d 575
A
B (mm)

A 585~660 mm: Vid installation med BYFQ60B
585~595 mm: Vid installation med BYFQ60C

B 700 mm: Vid installation med BYFQ60B
620 mm: Vid installation med BYFQ60C
a Draneringsror
b  Kdéldmediumror
¢ Avstand mellan konsoler (upphangning)
d Enhet
Da
Om A B C
B A BYFQ60B
caf‘” I >585mm | 5mm 57,5 mm
‘ ‘ <660 mm | 42,5 mm | 20 mm
BYFQ60C
2585 mm 5 mm 17,5 mm
<595 mm | 10 mm 12,5 mm
A Taképpning
B Avstand mellan enheten och 6ppningen i innertaket
C Overlappning mellan dekorpanelen och det nedsankta

taket

= Niva. Anvand ett vattenpass eller anvand ett vattenfyllt vinylror for
att kontrollera att enheten arivag i alla 4 hornen.

a Niva
b PVC-ror
¢ Vattenniva

@ NOTERING

Installera INTE enheten sa att den lutar. Trolig
konsekvens: Om enheten lutar i riktning mot
kondensflédet (sidan med draneringsroret ar hogre) kan
flottorbrytaren sluta fungera, vilket kan leda till droppande
vatten.

4.1.2 Riktlinjer vid installation av draneringsror

Se till att kondensvattnet kan tdmmas ordentligt. Detta omfattar:
= Allmanna riktlinjer
= Anslutning av draneringsror till inomhusenheten

= Kontrollera for vattenlackor

Allméanna riktlinjer

= Rorlangd. Hall draneringsroéren sa korta som majligt.

Installations- och anvandarhandbok
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4 Installation

= Rordimension. Rorstorleken maste ha samma storlek (eller 2 Dra at metallklamman tills skruvens huvud ar mindre an 4 mm
storre) som anslutningsroret (PVC-rér med innerdiametern 25 mm fran metallklammans komponent.
och ytterdiametern 32 mm). 3 Kontrollera sa att inga vattenlackor finns (se "Sa har soker du
= Lutning. Se till att draneringsréren lutar nedat (med minst 1/100) efter vattenlackor" pa sidan 7).
for att forhindra att luftfickor bildas. Anvand hangande stag som 4 Installera isoleringen (dréneringsror).

visas.
Linda tatningen (=isolering) runt metallkldmman och
draneringsslangen och fast den med buntband.

6 Anslut draneringsslangen till draneringsroret.

1~1.5m
’ﬁ:ﬁg_a F? — n a b m e c d f
R R |4 2 |5 6

a Lutningsmarkor (

O Tillatet A

X Ejtillatet ‘ <2 ﬂ

= Kondens. Vidta atgarder mot kondens. Isolera hela == o
draneringsrordragningen i byggnaden.

= Stigror. Om det kravs for att moéjliggéra lutningen kan du installera
stigror.

= Draneringsslangens lutning: 0~75 mm for att undvika belastning <4 mm
pa roren och undvika luftbubblor.
= Stigror: <300 mm fran enheten, <630~675 mm (beroende pa 1A-A' '—_g 3
anvand dekorpanel) vinkelratt mot enheten. O | b
gy
=2 —a
\ a Draneringsrorkoppling (ansluten till enheten)
| 1000~1500 b Draneringsslang (tillbehér)
/ —g—— - ¢ Metallklamma (tillbehor)
—= d  Stor tétning (tillbehor)
< e Isolering (draneringsror) (tillbehor)
f Draneringsror (anskaffas lokalt)
o
Sa har soker du efter vattenlackor
b d d Proceduren beror pa om elkablarna redan ar anslutna. Innan den
ab ¢ (mm) elektriska kabeldragningen &r slutférd maste du ftillfalligt ansluta
A 5645 mm: Vid installation med BYFQ60B fiarrkontrollen och strémférsérjningen till enheten.
<630 mm: Vid installation med BYFQ60C
205 mm: Vid installation med BYFQ60B Nér de elektriska kopplingarna inte ar slutforda
220 mm: Vid installation med BYFQ60C
a  Metallklamma (tillbehor) 1 Tillfallig anslutning av elkablar.
b Draneringsslang (tillbehor)
¢ Stigror (vinylrér med nominell diameter 25 mm och = Ta bort kopplingsboxens lock (a).
ytterdiameter 32 mm) (anskaffas lokalt) = Anslut enfasstromférsérjining (50 Hz, 230 V) il
d  Héngande stag (anskaffas lokalt) anslutningarna nr 1 och nr 2 pa kopplingsplinten for
= Kombinera draneringsrér. Du kan kombinera draneringsror. Var stromforsorjning (d) och jordning (c).
noga med att anvanda draneringsror och T-kopplingar med ratt = Satt tillbaka kopplingsboxens lock (a).
dimensioner for enhetens driftkapacitet. a h
s , [ == ~.- i

(mm)

A <645 mm: Vid installation med BYFQ60B
<630 mm: Vid installation med BYFQ60C
a T-koppling

B
n\\(,\a:u@/\af

@
-

Sa har ansluter du draneringsroret till
inomhusenheten

@ NOTERING

Felaktig anslutning av draneringsslangen kan orsaka
lackor och skada installationsutrymmet och omgivningarna.

./
«

A

Lock till kopplingsboxen
Koppling mellan enheterna

1 FOor in draneringsslangen sa langt som mojligt &ver

®OQo0T O

- " : Jordkabel
dréneringsrérkopplingen. Kopplingsplint for stromforsorjning
Klamma
FFA25~60A2VEB(9) DAIKIN Installations- och anvandarhandbok
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4 Installation

f Kopplingsplint for signalkablar

g Hal for kablar

h  Dekal med kopplingsschema (pa baksidan av
kopplingsboxens lock)

i Kablar for fjarrkontroll

2 Satt PA strdémmen.

3 Starta kylningsdrift (se "6.2 Utféra en testkdrning" pa

sidan 10). ‘
4 Hall forsiktigt cirka 1 liter vatten genom luftutioppet och se om B A
det finns nagra lackor.

A Gasror
B Vatskeror
a Isoleringsmaterial (anskaffas lokalt)
b Buntband (tillbehdr)
c Isoleringsbitar: Stor (gasror), liten (vatskeror) (tillbehor)
d Kragmutter (befintlig pa enheten)
e Koldmediumrérkoppling (ansluten till enheten)
f Enhet
g Tatningar: Medel 1 (gasror), medel 2 (vatskeror) (tillbehor)

= 1 Vrid sémmarna pa isoleringsbitarna uppat.

€ 2 Fast pa enhetens nedre del.
§ 3 Dra at buntbanden pa isoleringsbitarna.
Y — 4 Linda tatningen fran enhetens underkant till toppen pa
a kragmuttern.
@ NOTERING
a Vattenkanna i plast Se till att isolera alla kdldmediumrér. Alla frilagda ror kan
b  Servicedraneringshal (med gummipropp). Anvand detta orsaka kondens.

utlopp for att drénera vatten fran draneringstraget.
¢ Draneringspumpens position .
d Draneringsrérkoppling 4.2.2 Hur du kontrollerar eventuella lackor
e Draneringsror

5 Sténg AV strommen. @ NOTERING

6 Koppla fran elkablarna. Overskrid INTE enhetens maximala arbetstryck (se “PS
High” pa enhetens namnplat).

= Lossa locket till kopplingsboxen.

= Koppla fran stromférsorjningen och jordningen. @ NOTERING
= Satt tillbaka kopplingsboxens lock.

Se till att anvanda rekommenderad bubbeltestlésning fran
Nér de elektriska kopplingarna redan ar slutférda din aterférsaljare. Anvand inte tvalvatten, det kan orsaka
sprickor i kronmuttrar (tvalvatten/sapvatten kan innehalla

1 Starta kylningsdrift (se "6.2 Utfora en testkéming” pa salt som drar till sig fukt som kan frysa nar rérledningarna

sidan 10). blir kalla) och/eller bly fér som anfrater utvidgade
2 Hall férsiktigt cirka 1 liter vatten genom luftutioppet och se om kopplingar (tval-/sapvatten kan innehalla ammoniak som
det finns nagra lackor (se "N&r de elektriska kopplingarna inte orsakar oxidering mellan massingskronmuttrar  och
ar slutférda" pa sidan 7). koppar).
1 Fyll pa systemet med kvavgas upp till ett 6vertryck pa minst
4.2 Ans|utning av koldmedieroren 200 kPa (2 bar). Rekommendationen &r att trycksatta till
3000 kPa (30 bar) for att kunna upptacka sma lackage.
FARA: RISK FOR BRANNSKADOR 2 Kontrollera om det finns lackor genom att applicera
bubbeltestldsningen vid alla réranslutningar.
4.2.1 Hur du ansluter kéldmedieréren till 3 Tom ut kvavgasen.
inomhusenheten
BRSIKTIGT 4.3 Anslutning av elledningarna
Installera kéldmediumrér eller komponenter pa en plats dar A FARA: RISK FOR ELCHOCK
risken &r liten att de utsatts for amnen som kan orsaka rost
pa komponenter som innehaller kéldmedium. Detta om 2 VARNING
komponenterna inte ar konstruerade i material som i sig ar

Anvand ALLTID flerkarniga kablar till

motstandskraftiga mot rost eller har lampligt rostskydd. veallt
stromforsorjningsledningar.

A VARNING: BRANDFARLIGT MATERIAL

) . o L A VARNING
R32-kéldmediet (om tilldmpligt) i enheten &r lite . .
brandfarligt. | specifikationerna fér utomhusenheten anges Om  stromsladden &r skadad MASTE den bytas ut av
vilken typ av kéldmedium som ska anvéandas. tillverkaren, en serviceagent eller andra kvalificerade

personer for att undvika faror.

= Rorlangd. Hall kéldmediumréren sa korta som majligt.

= Kragkopplingar. Anslut koldmediumrér till enheten med
kragkopplingar.

= Isolering. Isolera kdldmediumréren pa inomhusenheten enligt
nedan:

Installations- och anvéndarhandbok DAIKIN FFA25~60A2VEB(9)
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5 Konfiguration

4.3.1 Specifikationer for standardkablar

Komponent

Kabel mellan enheter
(inomhus«utomhus)

Specifikation

Minsta kabeltjocklek 2,5 mm?
och l1amplig fér 230 V

Vinylkablar med 0,75 till
1,25 mm? skarmning eller
kablar (2-tradiga kablar)

Max 500 m

Anvandargranssnittskabel

4.3.2 Sa har ansluter du elkablarna pa
inomhusenheten

@ NOTERING

= FOlj kabelschemat (medfoljer enheten och finns
placerad pa insidan av serviceluckan).

= Instruktioner for anslutning av dekorpanelen och
sensorpaketet finns pa instruktionsbladet  for
kabeldragningen (medfdljer enheten, i tillbehdrspasen).

= Kontrollera att kabeldragningen INTE forhindrar att
serviceluckan kan sattas tillbaka ordentligt.

Det ar viktigt att ledningarna fér spanningsforsérjning och
signaldverforing halls atskilda. For att undvika elektriska storningar
ska avstandet mellan de tva kablarna ALLTID vara minst 50 mm.

NOTERING
Var noga med att halla isér ledningarna for
spanningsforsorjning och signaldverforing.

Signaléverfoéringskablar och stromforsorjningskablar  far
korsas, men ALDRIG dras parallellt.

1 Ta bort serviceluckan.

2 Anviandargranssnittskabel: Dra kablarna genom ramen,
anslut kabeln till kopplingsplinten och fast kabeln med ett
buntband.

3 Kabel mellan enheter (inomhus—utomhus): Dra kablarna
genom ramen, anslut kabeln till kopplingsplinten (kontrollera att
siffrorna stdmmer Overens med siffrorna pa utomhusenheten,
och anslut jordkabeln), och fast kabeln med ett buntband.

4 Dela upp den lilla tatningen (tillbehdr) och linda runt kablarna sa
att inte vatten kan komma in i enheten. Tata alla hal for att
forhindra att smadjur kommer in i systemet.

A VARNING

Vidta nodvandiga atgarder for att forebygga att smadjur
soker skydd i enheten. Smadjur som kommer i kontakt
med stromférande delar kan orsaka fel, rékutveckling eller
eldsvada.

5 Satt tillbaka serviceluckan.

= Foljande installation galler partyp eller multisystem. Fler
installationsalternativ. finns i installationshandboken  for
inomhusenheten.

1~ 50 Hz
220-240 V

Anslutningskabel
Natspanningskabel
Jordfelsbrytare

Sékring
Huvudanvandargranssnitt

=0 0T Q®

[}

Konfiguration

5.1 Lokala installningar

Gor foljande lokala instéllningar sa att de motsvarar den faktiska
installationskonfigurationen och anvandarens behov:

= Takhojd

= Luftflédesriktning

= Luftvolymen nar termostatkontrollen ar AV
= Dags for rengoring av luftfilter
Instéllning: Takhojd

Den har installningen maste stdmma 6verens med det faktiska
avstandet till golvet, kapacitetsklassen och luftflédesriktningar.

= For 3- och 4-vagsluftfloden (som kraver ett blockeringspaket —
tillval), se installationshandboken for tillvalet blockeringspaket.

= For allroundluftfléde, anvand tabellen nedan.

Om avstandet Da'
(m)
2 e o G
2,7<x<3,0 02
3,0<x<3,5 03

Instéllning: Luftflodesriktning

Den har instéllningen maste stdmma Overens med de faktiska
luftflodesriktningar som anvands. Se installationshandboken for
blockeringspaketet (tillval) och handboken for anvandargranssnittet.

Standard: 01 (= allroundluftfléde)

Exempel:

) Lokala instéliningar definieras som féljer:

= M: Lagesnr. — Forsta siffran: for grupper av enheter — Siffra mellan parenteser: for individuell enhet

= C1: Forsta kodnr.
= C2: Andra kodnr.
. : Standard

FFA25~60A2VEB(9)
Delat luftkonditioneringsaggregat
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6 Driftsattning

a b c

@[j@ fﬁ @Tlﬁ

6.1 Checklista fore driftsattning

Efter installation av enheten kontrolleras foéljande. Nar alla kontroller
nedan &r gjorda MASTE enheten stdngas, och FORST darefter kan
den startas.

] Las de kompletta installationsinstruktionerna som beskrivs
Allroundluftfidde ) . i Installatorens referensguide.
b 3-vagsluftflode (1 luftutiopp stangt) (blockeringspaket =
(tillval) kravs) (] Inomhusenheterna ar korrekt monterad.
c 2-vagsluftfléde (2 luftutlopp stangda) (blockeringspaket
(tillval) kravs) [] Om ett tradiést anvandargranssnittet  anvands:
Instéllning: Luftvolymen nir termostatkontrollen dr AV Inomhl.lllsen(;!etens dekorpanel med infraréd mottagare
ar installerad.
Den hér installningen maste stdmma Overens med anvandarens -
behov. Den avgor flakthastigheten pa inomhusenheten nar ] Utomhusenheten &r korrekt monterad.
termostaten ar AV.
1 Om du har stallt in flaktdrift anger du luftflddeshastigheten: | Detfinns INGA saknade faser eller motfaser.
Om du vill Da' ] Systemet har jordats korrekt och alla jordkontakter ar
Utomhusenhet M Ilctlc2 ordentligt atdragna.
Allmént 2MX/3MX/4M O] Séakringarna eller lokalt installerade skyddsanordningar
X/5MX ar installerade i enlighet med detta dokument och har
- . . INTE forbikopplats.
Vid kylningsdrift ~ |LL? 12 | 6 | 01 - — - - —
— 3 (22) [] Matningsspanningen stammer dverens med spanningen
Installd volym pa enhetens markskylt.
- B = -
Vid . ) ) LL Ozvervaknlng 1213 (] Det finns INGA losa anslutningar eller skadade
uppvarmningsdrift 1 (22) elektriska komponenter i kopplingsboxen.
- 2 A -
Installd volym 202vervakn|ng 02 ] Kompressorns isoleringsresistans ar OK.
Instélining: Dags for rengoring av luftfilter O] Det finns INGA skadade komponenter eller klamda ror
w e . « .. . . . inne i inomhus- och utomhusenheterna.
Den har installningen maste stdmma Overens med luftféroreningen i - - —
rummet. Det avgor intervallet for visning av meddelandet TIME TO ] Det finns INGA k6ldmedieléckor.
CLEAN AIR FILTER (dags for rengoring av luftfilter) visas pa
anvandargranssnittet.  Vid anvandning av  ett  tradlost O] Korrekta rorstorlekar har installerats och réren ar
anvandargranssnitt maste du ocksd ange adressen (se ordentligt isolerade.
installationshandboken for anvandargranssnittet). 0 Stoppventilerna (gas och vatska) pa utomhusenheten ar
Om du vill ha intervallet ... Da' helt Gppna.
(luftfororening) M C1 | Cc2 . o
£2500 h (att) 10(20) 0 6.2 Utfora en testkorning
+1250 h (kraftig) 02 Denna uppgift ar endast tillamplig nar anvandargranssnittet
Inget meddelande 3 |02 BRC1ES52 eller BRC1ES3 anvands. Vid anvéndning av nagot annat

6 Driftsattning

@ NOTERING

Anvand ALDRIG enheten utan termistorer och/eller
tryckgivare/kontakter. Det kan leda till att kompressorn
branns.

granssnitt, se installations- eller  servicehandboken  for

anvandargranssnittet.

@ NOTERING

Avbryt inte testkdrningen.

INFORMATION

Bakgrundsbelysning. Fér en PA/AV-atgard pa
anvandargranssnittet behéver bakgrundsbelysningen inte
vara tand. For Ovriga atgarder maste den forst tandas.
Bakgrundsbelysningen ar tdnd under cirka 30 sekunder
efter en knapptryckning.

(' Lokala instéliningar definieras som féljer:

= M: Lagesnr. — Forsta siffran: for grupper av enheter — Siffra mellan parenteser: for individuell enhet

= C1: Forsta kodnr.
= C2: Andra kodnr.
. : Standard
@ Flakthastighet:
= LL: Lag flakthastighet

= Instélld volym: Flakthastigheten motsvarar
flakthastighetsknappen péa anvandargranssnittet.

hastighet anvandaren stallt in (lag, medel, hoég) med

= Overvakning 1, 2: Flakten &r AV, men kors en kort stund med 6 minuters mellanrum fér att méta rumstemperaturen med

Lag flakthastighet (1) eller med Installd volym (2).

Installations- och anvandarhandbok
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6 Driftsattning

1 Genomfor forberedande steg. # Atgard Resultat

# Atgird 3 |Byt position. Om luftflédesklaffen pa
- inomhusenheten ror sig ar

1 |Oppna vatskestoppventilen (A) och gasstoppventilen 7O\ :‘unktiounen OK '9
(B) genom att ta bort rérkapan och rotera moturs med M\ ) ) '
en sexkantnyckel tills det tar stopp. Annars &r funktionen inte

OK.
4 |Tryck. Startmenyn visas.
D
(@A VD)
5 Stoppa testdriften.

Stang serviceluckan for att forhindra elektriska stotar. # Atgird Resultat
Satt PA strdémmen minst 6 timmar innan driftstart for att 1 |Tryck i minst 4 sekunder. |Menyn Service Settings
skydda kompressorn. — - visas.

4 |Stall in enheten pa kylningsdrift via
anvandargréanssnittet. (@A /7D

2 Starta testdriften 2 Valj Test Operation. Service Settings 1/3
7 \ Maintenance Contact
# Atgird Resultat Field Setings
1 |Gatill startmenyn. 3 — s
COO| o D Return Setting 3
'lz‘ o= 28°C 3 |Tryck. Enheten atergar till normal
e D drift och startmenyn visas.

2 |Tryck i minst 4 sekunder. |Menyn Service Settings _— -
7D visas.

D 6.3 Felkoder vid testkérning

3 |Valj Test Operation. Service Settings 113 Om utomhusenheten INTE har installerats korrekt kan foljande

felkoder visas pa anvandargranssnittet:
A\ R
@O Min Sepoits Differential el el el
o = = Inget visas = Kabeln &r frankopplad eller det finns ett
(den instélida kabelfel (mellan stromférsorjningen och
4 |Tryck. Test Operation visas pa temperaturen visas utomhusenheten, mellan utomhus- och
7 O startmenyn. inte) inomhusenheter eller mellan
inomhusenheten och
(@A /D o anvandargranssnittet).
2 .o = Sakringen pa utomhusenhetens eller
[ inomhusenhetens kretskort har 16st ut.
Test Operation E3, E4 eller L8 = Stoppventilerna ar stangda.

5 |Tryck inom 10 sekunder. |Testkdrningen startas. = Luftinloppet eller luftutloppet &r blockerat.
7 N E7 En fas saknas for trefasstromforsorjning.
q\ /O Obs: Du kan inte starta driften. Stang AV

strommen, kontrollera kabeldragningen och
3 Kontrollera driftfunktionen under 3 minuter. byt position pa tva av de tre elkablarna.
4 Kontrollera funktionen for luftflddesriktningen. L4 Luftinloppet eller luftutloppet &r blockerat.
- uo Stoppventilerna ar stangda.
L Atgard REsalat u2 = Det finns en spanningsobalans.
1 Tryck. Air Volume/direction . e
; Direction = En fas saknas for trefasstromforsorjning.
7 el Obs: Du kan inte starta driften. Stang AV
i ) ';‘ strdbmmen, kontrollera kabeldragningen
mmm- _ och byt position pa tva av de tre
& Return Setting 3 elkablarna.

2 |Valj Position 0. Air Volume/direction U4 eller UF Kabeldragningen mellan enheterna ar inte

@.@D A e O korrek.
2 (=-"0 UA Utomhus- och inomhusenheterna ar inte
3 7D | PR kompatibla.
& Return Setting <
FFA25~60A2VEB(9) DAIKIN Installations- och anvandarhandbok
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7 Kassering

7 Kassering

@ NOTERING

Forsok INTE att demontera systemet sjalv: nedmontering
av systemet, hantering av koldmedium, olja och andra
delar SKA ske i enlighet med gallande lagstiftning. Enheter
MASTE behandlas pa en specialiserad
behandlingsanlaggning for atervinning.

8 Tekniska data

= Delar av de senaste tekniska data ar tillgangliga pa den regionala
Daikin-webbplatsen (allmant tillganglig).

= Alla de senaste tekniska data finns pa Daikin extranat (inloggning

kravs).
8.1 Rordragningsschema:
Inomhusenhet
Cc

é > a8y
b

a Vatskerdranslutning
b Gasroranslutning
¢ Varmevéaxlare

Installations- och anvéndarhandbok DAIKIN FFA25~60A2VEB(9)
1 2 Delat luftkonditioneringsaggregat
4P456960-1B — 2018.08



8 Tekniska data

8.2

Kopplingsschema

Enhetsforklaring till kopplingschema

Information om anvanda komponenter och numrering finns i enhetens kopplingsschema. Komponenter numreras med siffror i stigande ordning

for varje komponent och representeras i éversikten nedan med symbolen "*" i komponentkoden.
s STROMBRYTARE D SKYDDSJORD
—— KONTAKT @ SKYDDSJORD (SKRUV)
Gol = D» KONTAKTDON @ LIKRIKTARE
L JORD —-)— RELAKONTAKT
o ] W LOKAL KABELDRAGNING I%‘ KORTSLUTNINGSKONTAKT

—+—F SAKRING —O— PLINT
ﬁ INOMHUSENHET (117 KOPPLINGSLIST
INDOOR
-_’D‘_ UTOMHUSENHET o e KABELKLAMMA
OUTDOOR
BLK : SVART GRN : GRON PNK ROSA WHT : VIT
BLU : BLA GRY : GRA PRP, PPL : LILA YLW : GUL
BRN : BRUN ORG ORANGE RED ROD
AP KRETSKORT PS ELKRETS
BS* TRYCKKNAPP PA/AV, DRIFTBRYTARE PTC* TERMISTOR PTC
BZ, H*O SUMMER Q* IGBT (INSULATED GATE BIPOLAR
c* : KONDENSATOR TRANSISTOR)
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL* HN*, : KONTAKT, KONTAKTDON Q*DI JORDFELSBRYTARE
HR*, MR*_A, MR*_B, §*, U, V, QL OVERSPANNINGSSKYDD
W, X*A, K*R_* Q*M TERMOBRYTARE
D*, V*D DIOD R* RESISTOR
DB* DIODBRYGGA R*T TERMISTOR
Ds* DIPSWITCH RC MOTTAGARE
E*H VARMARE s*C BEGRANSNINGSBRYTARE
F*U, FU* (FOR EGENSKAPER, SAKRING S*L FLOTTORBRYTARE
SE KRETSKORTET | ENHETEN) S*NPH TRYCKSENSOR (HOG)
FG* KONTAKT (RAMJORD) S*NPL TRYCKSENSOR (LAG)
H* SELE S*PH, HPS* TRYCKBRYTARE (HOG)
H*P, LED*, V*L PILOTLAMPA, LYSDIOD S*PL TRYCKBRYTARE (LAG)
HAP LYSDIOD (SERVICEMONITOR GRON) ST TERMOSTAT
HIGH VOLTAGE HOGSPANNING S*RH LUFTFUKTIGHETSSENSOR
IES INTELLIGENT EYE-SENSOR S*W, SW* DRIFTBRYTARE
IPM* INTELLIGENT KRAFTMODUL SA*, F1S OVERBELASTNINGSSKYDD
K'R, KCR, KFR, KHuR, K*M MAGNETRELA SR*, WLU SIGNALMOTTAGARE
L SPANNINGSSATT SS* VALJARE
L* SPOLE SHEET METAL KOPPLINGSLIST, FAST PLAT
L*R REAKTOR TR TRANSFORMATOR
M* STEGMOTOR TC, TRC SANDARE
M*C KOMPRESSORMOTOR V¥ R*V VARISTOR
M*F FLAKTMOTOR VR DIODBRYGGA
M*P DRANERINGSPUMPMOTOR WRC TRADLOS FJARRKONTROLL
M*S SVANGNINGSMOTOR X* PLINT
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* MAGNETRELA X*M KOPPLINGSLIST (BLOCK)
N NEUTRAL Y*E ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTILSPOLE
n=*, N=* ANTAL VARV GENOM FERRITKARNA Y*R, Y*S REVERSERINGSSOLENOIDVENTIL
PAM PULSAMPLITUDMODULERING ZC FERRITKARNA
PCB* KRETSKORT ZF, Z'F BRUSFILTER
PM* KRAFTMODUL
FFA25~60A2VEB(9) DAIKIN Installations- och anvandarhandbok
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9 Om systemet

For anvandaren

9 Om systemet

Inomhusenheten i den har Split System-
luftkonditioneringsanlaggningen kan anvandas for uppvarmnings-/
kylningstillampningar.

@ NOTERING

Anvand ALDRIG systemet for andra syften. For att undvika
en férsamring av kvaliteten bér du INTE anvanda enheten
for att kyla precisionsinstrument, matvaror, vaxter, djur
eller konstverk.

NOTERING

For framtida modifieringar eller utdkningar av ditt system:

®

En fullstandig oversikt 6ver tillatna kombinationer (for
framtida utokningar av systemet) ar tillganglig i de tekniska
data och bor konsulteras. Kontakta installatoren for att fa
mer information och professionellt rad.

9.1 Systemlayout

Inomhusenhet

Utomhusenhet

Anvandargranssnitt

Luftintag

Luftutlopp

Koldmediumror + kabel mellan enheterna
Dréaneringsror

Jordning

Insugsgaller och luftfilter

-_TQ a0 Q0T O

9.2 Anvandargranssnitt

FORSIKTIGT
= Vidrér ALDRIG komponenter inuti styrenheten.

= Ta INTE bort frontpanelen. Vissa delar kan vara farliga
att vidrora, och maskinen kan ga sonder. Kontakta
leverantéren avseende kontroll och justering av interna
delar.

| den har bruksanvisningen ges en ej fullstandig oversikt 6ver
huvudfunktionerna i systemet.

Mer information om anvandargranssnittet finns i bruksanvisningen
for det installerade anvandargranssnittet.

10 Drift

10.1

Driftsvillkor

Anvand systemet vid foljande temperaturer och luftfuktigheter sa blir
driften séker och effektiv.

For kombination med R410A-utomhusenhet, se tabellen nedan:

Utomhusenhet Kylning Uppvarmning
er
RR71~125 .ﬁﬂ -15~46°C DB —
@g 18~37°C DB —
12~28°C WB
RQ71~125 ]P:[ ﬂ -5~46°CDB | -9~21°C DB
* -10~15°C WB
@ﬂ 18~37°C DB | 10~27°C DB
12~28°C WB
RXS25~60 Qg —-10~46°C DB | —15~24°C DB
b -16~18°C WB
@ﬂ 18~32°C DB | 10~30°C DB
2MXS50 D ﬂ 10~46°C DB | —15~24°C DB
* -16~18°C WB
@g 18~32°C DB | 10~30°C DB
3MXS40~68 Qﬂ —-10~46°C DB | —15~24°C DB
4MXS68~80 ) -16~18°C WB
5MXS90 @ﬂ 18~32°C DB | 10~30°C DB
RZQG71~140 Dﬂ -15~50°C DB | —19~21°C DB
* —-20~15,5°C WB
@g 18~37°C DB | 10~27°C DB
12~28°C WB
RZQSG71~140 Dﬂ —-15~46°C DB | —14~21°C DB
) -15~15,5°C WB
@ﬂ 20~37°CDB | 10~27°C DB
14~28°C WB
RZQ200~250 D g -5~46°C DB | —14~21°C DB
* -15~15°C WB
@g 20~37°CDB | 10~27°C DB
14~28°C WB
For kombination med R32-utomhusenhet, se tabellen nedan:
Utomhusenhet Kylning Uppvarmning
er
RXM25~60 D ﬂ —-10~46°C DB | —15~24°C DB
* -16~18°C WB
@g 18~32°C DB | 10~30°C DB

Installations- och anvandarhandbok
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10 Drift

Utomhusenhet Kylning Uppvarmning
er

2MXM50 Qﬂ -10~46°C DB | —15~24°C DB

3MXM40~68 ° -16~18°C WB

4AMXM68~80 Q[ﬂ 18~32°C DB | 10~30°C DB

5MXM90

RZAG35~60 ﬁﬂ —20~52°C DB | —20~24°C DB
° —-21~18°C WB
Qﬂ 18~32°C DB | 10~30°C DB

RZAG71~140 Qﬂ —20~52°C DB |-19,5~21°C DB
° —20~15,5°C WB
@ﬂ 18~37°CDB | 10~27°C DB

12~28°C WB

RZASG71~140 Qﬂ —15~46°C DB | —14~21°C DB
° -15~15,5°C WB
Qg 20~37°CDB | 10~27°C DB

14~28°C WB
Luftfuktighet inomhus <80%®@

Symbol Forklaring

.Dg Utomhustemperatur

@g Inomhustemperatur

(a) For att undvika kondens och att vatten droppar fran
enheten. Om temperatur eller luftfuktighet ligger utanfor
dessa granser kanske sakerhetsanordningar aktiveras och
luftkonditioneringsanlaggningen kanske inte startar.

10.2 Anvanda systemet

10.2.1

= For att skydda enheten bor huvudstrommen sattas pa 6 timmar
innan utrustningen tas i drift.

Om anvéndning av systemet

= Om huvudstrommen bryts under pagaende drift kommer driften att
aterstartas automatiskt nar strommen satts pa igen.

10.2.2 Om kylning, uppvarmning, flaktdrift och
automatisk drift

= Luftflédet kan andras automatiskt beroende pa rumstemperaturen
eller ocksa kan flakten stanna omedelbart. Detta innebar inget
funktionsfel.

10.2.3 Om uppvarmning

Under varmedrift tar det i allmanhet langre tid att uppna angiven
temperatur an vid kylning.

Féljande operation utférs for att férhindra att
uppvarmningskapaciteten faller eller att ett kallt drag uppstar.

Avfrostning

Vid uppvarmningsdrift okar isbelaggningen pa utomhusenhetens
luftkylda spole efter hand, vilket begransar energidverféringen till
utomhusenhetens spole. Uppvarmningskapaciteten minskar och
systemet maste genomgé en avfrostningsoperation for att kunna ta
bort frost fran utomhusenhetens spole. Vid avfrostningsdrift minskar
uppvarmningskapaciteten pa inomhusenhetssidan tills all avfrostning
ar slutford. Efter avfrostning aterfar enheten fullstandig
uppvarmningskapacitet.

Inomhusenheten stoppar flaktdriften, kdldmediumcykeln reverseras
och energi fran byggnadens insida anvands for avfrostning av
utomhusenhetens spole.

Inomhusenheten indikerar avfrostningsdrift pa display &/ O

Varmestart

For att hindra att kall luft blases ut fran en inomhusenhet vid start av
Varme stoppas automatiskt inomhusenhetens flakt. Displayen pa
fjarrkontrollen visar (/@) Det kan ta en stund innan flakten
startar. Detta innebar inget funktionsfel.

10.2.4 Sa hadr anvdnds systemet

1 Tryck pa knappen for val av driftlage pa fjarrkontrollen flera
ganger och valj 6nskat lage.

* Kylning
38z Uppvarmning
¢ Enbart flakt
2 Tryck pa PA/AV-knappen pa fiarrkontrollen.

Resultat: Driftlampan tands och systemet startas.

10.3 Anvanda
luftavfuktningsprogrammet

10.3.1

= Detta program har som funktion att minska luftfuktigheten i
rummet med sa liten temperatursankning som mgjligt (minimal
rumskylning).

Om luftavfuktningsprogrammet

= Mikrodatorn bestammer automatiskt temperatur och flakthastighet
(kan ej anges med anvandargranssnittet).

= Systemet startar inte i detta driftldage om rumstemperaturen ar for
lag (<20°C).

10.3.2 Sa hér anvédnds
luftavfuktningsprogrammet
Starta

1 Tryck pa knappen Val av drifttage flera ganger pa
anvandargranssnittet och valj [+*] (program for torkning).

2 Tryck pa PA/AV-knappen pa anvandargréanssnittet.
Resultat: Driftlampan tands och systemet startas.
Stoppa
3 Tryck pa PA/AV-knappen pa anvandargranssnittet igen.

Resultat: Driftlampan slacks och systemet stoppas.

@ NOTERING

Stang inte av strdommen omedelbart efter det att enheten
stoppats, utan vanta minst 5 minuter.

10.4 Andra luftflédesriktningen

Se bruksanvisningen for anvandargranssnittet.

10.4.1 Om luftflodesklaffen
=, 1 Dubbelflddes- samt multiflddesenheter
WAV IVIAN

Vid foljande villkkor styr en mikrodator luftflodesriktningen, som
darigenom kan vara en annan an den som visas pa displayen.

FFA25~60A2VEB(9)
Delat luftkonditioneringsaggregat
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11 Underhall och service

Kylning Uppvarmning

= Om rumstemperaturen ar lagre|= Nar driften startas.

an den installda temperaturen. -
P = Om rumstemperaturen ar

hégre an den installda
temperaturen.

= Vid avfrostningslage.

A FORSIKTIGT

Fore kontakt med terminalenheter ska all stromforsorjning
kopplas fran.

= Vid kontinuerlig drift med vagrat luftflddesriktning.

= Vid kontinuerlig drift med nedatriktat luftflode vid kylningen fér en
tak- eller vdaggmonterad enhet, kan mikrodatorn styra luftflodets
riktning. D& andras aven visningen pa anvandargranssnittet.

@ NOTERING

Nar du rengdr varmevaxlaren ska du ta bort
kopplingsboxen, flaktmotorn, draneringspumpen och
flottorbrytaren. Vatten eller rengéringsmedel kan skada
elektriska komponenter isolering och orsaka kortslutning i
dessa komponenter.

Luftflédesriktningen kan &ndras pa foljande satt:
= Luftflodesklaffen andrar sjalv sitt 1age.

= Luftflédesriktningen kan lasas av anvandaren.

—
= Automatiskt \/ och 6nskat lage ./

A VARNING

Ror aldrig luftutblaset eller de vagrata bladen nar
svangklaffen ar igang. Fingrarna kan fastna eller ocksa kan
enheten skadas.

@ NOTERING

= Granserna for luftflddesklaffen ar stallbara. Kontakta
din aterforsaljare for mer information. (endast for
dubbelfléde, multifléde, hérn-, tak och vaggmontering).

= Undvik kérning med vagrat riktning »=-=. Det kan leda
till uppbyggnad av kondens eller damm pa taket eller
klaffen.

11 Underhall och service

NOTERING

Inspektera aldrig sjéalv enheten och utfor aldrig sjalv service
pa enheten. Anlita utbildad personal fér sadana uppgifter.
Som slutanvandare far du dock rengéra luftfilter,
insugsgaller, luftutlopp och yttre paneler.

A VARNING

Byt aldrig ut en sakring mot en sakring med fel amperetal
eller andra kablar nar en sakring 16st ut. Om en koppartrad
eller trad av annat slag anvands kan enheten forstoras
eller ocksa kan det orsaka brand.

A FORSIKTIGT

Stick INTE in fingrar, pinnar eller andra foremal i luftintaget
eller luftutioppet. Ta INTE bort flaktskyddet. Nar flakten
roterar med hog hastighet kan den orsaka skador.

A FORSIKTIGT

Efter langvarig anvandning bor du kontrollera enhetens
fundament och installation s& att inga skador uppkommit.
Om dessa ar skadade kan enheten falla omkull och orsaka
skador.

NOTERING

Torka inte av kontrollpanelen med bensin, thinner, trasor
med kemiska rengdringsdmnen och dylikt. Panelen kan bli
missfargad eller flagna. Om den ar mycket smutsig bléter
du en ftrasa i neutralt rengdringsmedel utspatt i vatten,
kramar ur den noga och torkar panelen ren. Torka den
sedan med en torr trasa.

11.1  Rengoring av luftfilter,
insugsgaller, luftutlopp och yttre
paneler

11.1.1  Sa har rengor du luftfiltret

Tidpunkt for rengoring av luftfilter:

= Tumregel: Rengor var 6:e manad. Om luften i rummet ar extremt
fororenat ska du rengora Iuftfiltren oftare.

= Beroende pa instéllningarna kan anvandargranssnittet visa
meddelandet TIME TO CLEAN AIR FILTER (dags for rengdring
av luftfilter). Rengor luftfiltret nar meddelandet visas.

= Byt Iuftfiltret om smutsen inte langre gar att fa bort smutsen
(= tillvalsutrustning).

Sa har rengor du luftfiltret:

@ NOTERING

Anvand INTE vatten som ar varmare an 50°C. Trolig
konsekvens: Missfargning och deformation.

1 Oppna insugsgallret.

BYFQ60B

BYFQ60C

2 Ta bort luftfiltret.
BYFQ60B

3 Gor rent filtret. Anvand en dammsugare eller tvatta med vatten.
Anvand en mjuk borste och ett milt diskmedel om luftfiltret ar
mycket smutsigt.

Installations- och anvandarhandbok
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11 Underhall och service

Torka luftfiltret i skuggan.

Satt tillbaka luftfiltret och stang insugsgallret (steg 2 och 1 i
omvand ordning).

Satt PA strémmen.

Tryck pa knappen for aterstalining av luftfiltersignal.

Resultat: Meddelandet TIME TO CLEAN AIR FILTER (dags
for rengdring av luftfilter) férsvinner fran anvandargranssnittet.

Rengor insugsgallret. Tvatta med en borste med mjuka borst
och vatten eller ett neutralt rengéringsmedel. Om insugsgallret
ar mycket smutsigt kan ett vanligt koksrengéringsmedel
anvandas. Lat det verka i cirka 10 minuter och tvatta sedan

11.1.2 83 hér rengor du insugsgallret med vatten.
@ NOTERING 5 Satt tillbaka luftfiltret (steg 3 i omvand ordning).
Anvand INTE vatten som ar varmare an 50°C. Trolig 6 Satt tillbaka insugsgallret och sténg det (steg 2 och 1 i omvand
konsekvens: Missfargning och deformation. ordning).

1 Oppna insugsgallret. 11.1.3  Sa hér rengor du luftutioppet och

BYFQ60B BYFQ60C ytterpanelerna

VARNING

Inomhusenheten far INTE bli vat. Trolig konsekvens:
Elstotar eller brand.

@ NOTERING

= Anvand INTE bensin, bensen, thinner eller skurpulver
och inte heller flytande insektsmedel. Trolig
konsekvens: Missfargning och deformation.

2 Ta bort luftintagsgallret. = Anvand INTE vatten eller luft som &r varmare an 50°C.
BYFQ60B Trolig konsekvens: Missfargning och deformation.

= Skrubba INTE klaffen for hart nar du rengér den med
vatten. Trolig konsekvens: Ytskiktet kan lossna.

Torka med mjuk trasa. Anvand vatten eller ett neutralt
rengéringsmedel om det finns flackar som ar svara att fa bort.

11.2  Underhall efter ett langt driftsstopp

Exempelvis i bdrjan av sasongen.

= Kontrollera och ta bort allting som kan blockera luftintaget och
luftutioppet pa bade inomhus- och utomhusenheten.

= Rengor Iuftfilter och inomhusenheters holjen (se "11.1.1 Sa har
reng6r du luftfiltret" pa sidan 16 och "11.1.3 Sa& har rengér du
BYFQ60C luftutloppet och ytterpanelerna” pa sidan 17).

= Satt pa strommen minst 6 timmar innan enheten tas i bruk for att
ge en mjukare drift. Sa fort strommen satts pa tands displayen pa
anvandargranssnittet.

11.3  Underhall fore ett langt driftsstopp

Exempelvis i slutet av sésongen.

= Ko&r inomhusenheten med enbart flaktdrift i ungefar en halv dag for
att torka ut enheternas innanmaten. Se "10.2.2 Om Kkylning,
uppvarmning, flaktdrift och automatisk drift" pa sidan 15 for mer
information om enbart flaktdrift.

3 Ta bort luftfiltret.

= Stang av strommen. Anvandargranssnittets display slacks.

BYFQ60B BYFQ60C = Rengor luftfilter och inomhusenheters holjen (se "11.1.1 Sa har
reng6r du luftfiltret" pa sidan 16 och "11.1.3 S& har rengér du
luftutioppet och ytterpanelerna" pa sidan 17).
FFA25~60A2VEB(9) DAIKIN Installations- och anvandarhandbok
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12 Fels6kning

11.4 Om kylmediet

Den hér produkten innehaller fluorerade vaxthusgaser. Lat INTE
gaserna komma ut i atmosfaren.

Koéldmediumtyp: R32
Vaxthuseffektpaverkan (GWP): 675
Kéldmediumtyp: R410A
Vaxthuseffektpaverkan (GWP): 2087,5

NOTERING

| Europa anvands utsldpp av gaser som paverkar
vaxthuseffekten for den totala kdldmediummangden i

Fel Atgird

Driftbrytaren fungerar INTE som den
ska.

Stang AV strdmmen.

Om displayen pa anvandargranssnittet |Kontakta installatéren och
indikerar enhetens nummer, driftlampan |rapportera felkoden.

blinkar och en felkod visas.

Om systemet INTE fungerar korrekt pa nagot annat satt an som
beskrivits ovan, och inget av ovannamnda fel upptrader undersoker
du systemet enligt féljande procedurer.

Fel Atgard

Om systemet inte gar |= Kontrollera om det foreligger nagot

) .. .. overhuvudtaget. stromavbrott. Vanta tills  strdmmen
systemet (uttryckt i motsvarande ton CO,) fér att avgora ) .
underhalisintervall. F81; tilimplig lagstiftnin kommer fillbaka. Om strommen faller bort

- ol Pigfag 9 under pagaende drift startas systemet
Formel for att rakna ut utslapp av gaser som paverkar automatiskt nar strémmen kommer
véaxthuseffekten: GWP-varde for kéldmedium x total tillbaka.
méngd pafylit koldmedium [i kg] /1000 = Kontrollera sakringar och brytare. Byt ut
Kontakta din installatér fér mer information. sakringen eller aterstéll brytaren.

Systemet fungerar = Kontrollera om luftintaget eller utblaset

& VARNING: BRANDFARLIGT MATERIAL

R32-kéldmediet (om tillampligt) i enheten ar lite
brandfarligt. | specifikationerna fér utomhusenheten anges
vilken typ av kéldmedium som ska anvandas.

A VARNING

= Punktera EJ och brann EJ
kdldmediumcykeln.

komponenter i

= Anvand INGA rengoringsmedel eller andra metoder for
att paskynda avfrostningsprocessen an de som
rekommenderas av tillverkaren.

= Observera att k6ldmediet i systemet ar luktfritt.

A VARNING

R410A ett kdldmedium som ej ar eldfarligt och R32 ar ett
lite eldfarligt kdldmedium. | normala fall lacker de inte ut.
Om koldmedium lacker ut i rummet kan kontakt med en
Oppen laga resultera i eldsvada (for R32) eller att en
skadlig gas avges.

Stang av alla uppvarmningsenheter med Oppen laga,
ventilera rummet och kontakta leverantéren av enheten.

Anvand inte enheten forran en servicetekniker slutfort
reparationen av den del dar kdldmediumlackan uppstatt.

men kylning och varme| for inomhusenheten eller
ar otillracklig. utomhusenheten ar blockerat eller
igensatt. Ta bort alla hinder for luftflodet.

= Kontrollera att luftfiltret inte &r igensatt
(se "11.1.1 Sa har rengor du luftfiltret” pa
sidan 16).

= Kontrollera temperaturinstallningen.

= Kontrollera flaktens instéllda hastighet
med anvandargranssnittet.

= Kontrollera att inga fonster eller dorrar ar
Oppna. Stang dorrar och fonster for att
hindra att uteluften kommer in.

= Kontrollera om det finns for manga
personer i rummet om driftlaget ar
Kylning. Kontrollera om det finns nagon
varmekalla i rummet.

= Kontrollera om solen lyser direkt in i
rummet. Anvand gardiner eller
persienner.

= Kontrollera om luftflédesriktningen ar
korrekt.

12 Felsokning

Om nagot av foljande fel intraffar, vidtag nedanstaende atgarder och
kontakta din aterforséljare.

A VARNING

Stoppa driften och stiang av strommen om nagot
ovanligt intraffar (t.ex. brandlukt).

Om enheten kors under sadana forhallanden kan det
orsaka skador, elektriska stotar eller eldsvada. Kontakta
din leverantor.

Systemet MASTE repareras av en kvalificerad servicetekniker.

Fel Atgird
Om en sakerhetsanordning, t.ex. en Stéang AV
sakring, en kretsbrytare eller huvudstrombrytaren.

jordfelsbrytare utléses ofta eller om
brytaren pa/av INTE fungerar.

Om det lacker vatten fran enheten. Stoppa driften.

Om du efter att ha kontrollerat alla punkter ovan fortfarande inte kan
|6sa problemet sjalv kontaktar du installatoren och meddelar
symptomen,  komplett  modellnamn  pa enheten  (med
tillverkningsnummer om sa ar mgjligt) samt installationsdatum
(anges eventuellt pa garantikortet).

121 Symptom som INTE ar systemfel

Foljande symptom ar INTE tecken pa systemfel:

1211

= Luftkonditioneringen startar inte omedelbart nar du trycker pa
anvandargranssnittets PA/AV-knapp. Om signallampan lyser ar
systemet i normalt tillstand. For att forhindra att kompressorns
motor blir dverbelastad startas luftkonditioneringen 5 minuter efter
det att den satts pa om den strax innan stédngts av. Samma
startférdrojning sker nar knappen Val av driftiage har anvants.

Symptom: Systemet startar inte

= Om "Under Centralized Control" (centralstyrning) visas pa
fiarrkontrollen och du trycker pa nagon styrknapp blinkar displayen
ett par sekunder. Den blinkande displayen visar att
anvandargranssnittet inte kan anvandas.
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13 Flyttning

= Systemet startar inte heller omedelbart efter det att
huvudstrommen slagits pa. Vanta nagon minut tills mikrodatorn ar
klar for drift.

12.1.2 Symptom: Flaktstyrkan motsvarar inte
installningen

Flakthastigheten &andras inte ens om andringsknappen for
flaktstyrkan  trycks ned. Under uppvarmningsdrift —sténgs
utomhusenheten av och inomhusenheten vaxlar till tyst flaktdrift nar
rumstemperaturen uppnar installd temperatur. Detta sker for att kall
luft inte ska blasa ratt in pa dem som befinner sig i rummet.
Flakthastigheten andras inte om knappen trycks ned.

12.1.3 Symptom: Flaktriktningen
overensstammer inte med instéllningen

Flaktriktningen  Overensstdmmer inte med displayen pa
anvandargranssnittet. Flaktriktningen andras inte. Detta beror pa att
enheten styrs av mikrodatorn.

12.1.4 Symptom: Vit dimma kommer ut ur en
enhet (inomhusenhet)

= Nar |uftfuktigheten ar hoég under Kkylningsdrift. Om en
inomhusenhet  invandigt &r  kraftigt nedsmutsad kan
temperaturfordelningen i rummet bli ojamn. Inomhusenheten
maste rengdras invandigt. Be aterforséljaren visa hur enheten ska
rengodras. Arbetet maste utféras av en kvalificerad servicetekniker.

= Omedelbart efter det att en kylning stoppats och om rummets
temperatur och Iuftfuktighet ar lag. Detta beror pa att varm
kéldmediumgas flyter bakat i inomhusenheten och skapar anga.

12.1.5 Symptom: Vit dimma kommer ut ur en
enhet (inomhusenhet, utomhusenhet)

Nar systemet vaxlar till varme efter avfrostning. Fukten skapas
genom att det avfrostade dvergar till anga som sedan blases ut.

12.1.6 Symptom: Pa anvandargranssnittets
display visas "U4" eller "U5". Enheten
stannar, men startar sedan igen efter
nagra minuter

Detta beror pa att anvandargranssnittet upptéacker brus fran andra
elektriska enheter an luftkonditioneringsanlaggningen. Bruset
forhindrar kommunikation mellan enheterna och gor att de stannar.
Driften aterupptas automatiskt nar bruset férsvinner.

12.1.7 Symptom: Buller fran luftkonditioneringen
(inomhusenhet)

= Ett "pysljud" hors omedelbart efter det att huvudstrémmen slagits
pa. Den elektroniska expansionsventilen i inomhusenheten borjar
arbeta och skapar ljudet. Ljudstyrkan sjunker efter nagon minut.

= Ett kontinuerligt 1agt "sus" hors nar systemet arbetar i lage Kyla
eller ar stoppat. Nar dréaneringspumpen ar i drift hors detta ljud.

= Ett "gnisselljud" hérs nar systemet stoppas efter kdrning i lage

Varme. Utvidgning och krympning av plastdetaljer pa grund av
temperaturandringar skapar detta ljud.

12.1.8 Symptom: Buller fran luftkonditioneringen
(inomhusenhet, utomhusenhet)

= Ett kontinuerligt lagt visslande ljud hors nar systemet arbetar i lage
Kyla eller Avfrostning. Detta ljud skapas av kylgas som strémmar
genom bade inomhus- och utomhusenheter.

= Ett visselljud hors vid start eller omedelbart efter stopp och vid
avfrostning. Detta ljud kommer fran kylmedlet nar dess flode
andras eller stoppas.

12.1.9 Symptom: Buller fran luftkonditioneringen
(utomhusenhet)

Nar tonen pa driftjudet andras. Detta ljud beror pa &ndring av
frekvensen.

12.1.10 Symptom: Det kommer damm fran
enheten

Nar enheten anvands for forsta gangen pa lange. Detta beror pa att
det kommit in damm i enheten.

12.1.11 Symptom: Enheterna kan lukta

Enheten kan absorbera lukter i rum fran mobler, cigaretter etc. och
sedan avge lukterna igen.

12.1.12 Symptom: Utomhusenhetens flakt snurrar
inte

Under drift. Flaktens hastighet ar styrd sa att produkten ska fungera

optimalt.

12.1.13 Symptom: Pa displayen visas "88"

Detta sker omedelbart efter det att huvudstrombrytaren slagits till
och innebar att anvandargranssnittet ar i normalt lage. Detta
fortsatter i 1 minut.

12.1.14 Symptom: Kompressorn i
utomhusenheten stoppar inte efter en kort
koérning i uppvarmningslage

Detta forhindrar att kylmedium blir kvar i kompressorn. Enheten

stoppar efter 5 till 10 minuter.

13 Flyttning

Kontakta leverantéren for demontering och ominstallation av hela
enheten. Flyttning av enheter kraver tekniskt kunnande.

14 Kassering

@ NOTERING

Forsok INTE att demontera systemet sjalv: nedmontering
av systemet, hantering av kdéldmedium, olja och andra
delar SKA ske i enlighet med géllande lagstiftning. Enheter
MASTE behandlas pa en specialiserad
behandlingsanlaggning for atervinning.
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