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1 Dokluimanlar hakkinda

1.1 Bu dokiiman hakkinda

Hedef okuyucu

Yetkili montajcilar + son kullanicilar

BILGI
Bu cihaz magazalarda, hafif endustriyel tesislerde ve
ciftliklerde uzmanlar veya egitimli kullanicilar tarafindan
veya ticari alanlarda ve konutlarda normal kullanicilar
tarafindan kullanilimak Gzere tasarlanmistir.

Dokiiman seti

Bu dokiiman bir dokiiman setinin bir parcasidir. Tam set su
dokUmanlari igerir:

= Genel giivenlik 6nlemleri:
= Montajdan dnce okumaniz gereken guvenlik talimatlari
= Format: Basil (i¢ Gnite kutusundan ¢ikar)
« Ig iinite montaj ve kullanim kilavuzu:
= Montaj ve kullanim talimatlari
= Format: Basih (i¢ Unite kutusundan gikar)

= Montajci ve kullanici referans kilavuzu:

10.2.3  Isitma igletimi hakkinda 15 = Montaj hazirigi, iyi uygulamalar, referans verileri, ..
10.2.4 Sistemi calistirmak igin 15 o . .
10.3  Kurutma programinin kullanilmast ...........cccceccenirvenininicnnnnne. 15 = Temel ve ileri dlizey kullanim i¢in ayrintili adim adim talimatiar
10.3.1  Kurutma programi hakkinda ............cccceeiiiiiniiines 15 ve gerekli bilgiler
10.3.2  Kurutma programini kullanmak igin .............c.ccco.e... 15 = Format:  Dijital dosyalarin  bulundugu adres http:/
10.4 Hava akig ydniniin ayarlanmasi .............ccccceceuevererereriierenerennnns 15 www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
10.4.1 Hava akis kapagi hakkinda............cccccocevevevevevererennnnn. 15 information/
11 Bakim ve servis 16 Uriinle verilen dokiimanlarin giincel sirimlerine bélgesel Daikin web
11.1  Hava filtresi, emme 1zgarasi, hava cikisi ve dis panelleri sitesinden veya saticinizdan ulagabilirsiniz.
LEMIZIBME ... 16 Orijinal dokiiman ingilizce dilinde yazilmigtir. Diger dillere orijinal
11.1.1  Hava filtresini temizlemek igin...........cccooeerveiininnnne 16 dilinden gevrilmistir.
11.1.2 Emme i1zgarasini temizlemek igin 17 . . - -
11.1.3 Hava ¢ikigi ve dis panelleri temizlemek igin ............... 17 Teknik mihendislik verileri
11.2  Uzun bir durma déneminden sonra baKim ............cccccooceveee... 17 = En son teknik verilerin bir alt kiimesine bdlgesel Daikin web
sitesinden (genel erisime agik) ulasilabilir.
Montaj ve kullanim kilavuzu DAIKIN FFA25~60A2VEB(9)
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2 Kutu hakkinda

= En son teknik verilerin tam kiimesine Daikin dis agindan (kimlik
denetimi gerekir) ulasilabilir.

Montor igin

2 Kutu hakkinda

2.1 i¢ linite

UYARI: YANICI MADDE

Bu Unitenin igindeki R32 sogutucusu (uygulanabilir ise)
orta derecede tutuskandir. Kullanilacak sogutucu tipi icin
dis Unite spesifikasyonlarina bakin.

211 i¢ liniteden aksesuarlari gikarmak igin

a Montaj modeli kartonu (ambalajin st kismi)

b Genel glivenlik 6nlemleri

¢ g Ginite montaj ve kullanim kilavuzu

d  Aski demiri rondelalari

e Vidalar

f Kablo baglar

g Metal kelepge

h  Sizdirmazlik dolgulari: Blyik (drenaj borusu), orta 1 (gaz
borusu), orta 2 (sivi borusu), kiiglk (elektrik kablolarr)

i Drenaj hortumu

j Yalitim pargasi: Kiguk (sivi borusu)

k Yalitim pargasi: Biyik (gaz borusu)

3 Hazirhk

3.1 Montaj sahasinin hazirlanmasi

3141 i¢ iinite montaj sahasi gereksinimleri

Ses basinci seviyesi 70 dBA de@erinden azdir.

DIKKAT

Cihaz genel halkin kullanimina acik degildir, kolay erisime
karsi korunmus guvenli bir alana monte edin.

BILGI
A

ITHALATGI FIRMA

DAIKIN ISITMA VE SOGUTMA SISTEMLERI SAN. TIC. A.S.
Kuglkbakkalkdy Mah. Kayisdagi Cad. No: 1 Kat: 21-22
34750 Atasehir ISTANBUL / TURKIYE

= Aralik birakma. Asagidaki gereksinimlere dikkat edin:

a b c a d
| | |
o [ |y [
1
S A 21500 21500 |
e 22000
Al
o 24000
(mm)
A Duvara olan minimum mesafe
B Yere olan minimum ve maksimum mesafe (asagiya bakin)
C 2295 mm: BYFQG60B ile montaj yapiimasi halinde

2300 mm: BYFQ60C ile montaj yapilmasi halinde
a g unite
b Aydinlatma (sekilde tavana monteli aydinlatma

gosterilmistir, ancak gédmme aydinlatmaya da izin verilir)
¢ Hava fani
d Statik hacim (6rnek: masa)

= Yere olan minimum ve maksimum mesafe:
= Minimum: Kazaen dokunulmasini énlemek igin 2,5 m.

= Maksimum: Hava akis ydnlerine ve kapasite sinifina baghdir.

Ayni zamanda "Tavan yuksekligi" alan ayarinin gercek duruma
uydugundan emin olun. Bkz. "5.1 Saha ayarlar" sayfa 9.

4 Montaj

4.1 I¢ Ginitenin montaiji
411 i¢ iinitenin montaji sirasinda uyulacak
esaslar
BiLGI

istege bagh ekipmanlar. Opsiyonel ekipmanlari monte
ederken, opsiyonel ekipmanin montaj kilavuzunu da
okuyun. Saha kosullarina bagh olarak, ilk 6nce opsiyonel
ekipmani monte etmek daha kolay olabilir.

= Dekorasyon paneli. Dekorasyon
kurulumundan sonra monte edin.

panelini daima Unite

= Tavan mukavemeti. Tavanin unite agirhdini destekleyecek kadar
glcli olup olmadigini kontrol edin. Herhangi bir risk varsa, Uniteyi
monte etmeden Once tavani giiclendirin.

= Mevcut tavanlar icin ankrajlar kullanin.

= Yeni tavanlar icin gémuli vidalama pargasi, gémull dibel ya da
sahadan temin edilen bagka pargalar kullanin.

Il i ;a
|_||—b
< B g

f— l——e
Bu Unite, hem i¢ hem de dig, ticari ve hafif endustriyel A 50~100 mm
ortamda montaj icin uygundur. a Tavan tabliyesi
b Dibel
FFA25~60A2VEB(9) DAIKIN Montaj ve kullanim kilavuzu
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4 Montaj

¢ Uzun somun veya germe donanimi
d Aski civatasi
e Asma tavan

= Aski civatalari. Montaj icin M8~M10 aski civatalari kullanin. Aski

mesnedini aski civatasina gegirin. Bir pul ve somun kullanarak
askl mesnedinin altindan ve Ustlinden siki bir sekilde tespit edin.

2 Xl

533

533 (mm)

a1l Somun (sahadan temin edilir)

a2 Cift somun (sahadan temin edilir)
b Pul (aksesuarlar)
¢ Aski mesnedi (Uniteyle verilmistir)

= Montaj icin kagit sablon (ambalajin Ust kismi). Dogru yatay
konumlandirmayi belirlemek icin kagit sablonu kullanin. Gerekli
6lgu ve merkezleri igerir. Kagit sablonu Uniteye tutturabilirsiniz.

Unite merkezi

Tavan deligi merkezi

Montaj icin kagit sablon (ambalajin tst kismi)
Vidalar (aksesuarlar)

Q0T

= Tavan deligi ve linite:

= Tavan deliginin asagidaki sinir degerlerinin icinde oldugundan
emin olun:

Minimum: Unitenin sigmasi igin 585 mm.

Maksimum: BYFQG60B ile montaj yapiimasi halinde 660 mm ve
BYFQG60C ile montaj yapilmasi halinde 595 mm dekorasyon
paneli ile asma tavan arasinda yeterli bindirmeyi saglar. Tavan
deligi daha biyuk olursa, ekstra tavan malzemesi ekleyin.

= Unite ve aski mesnetlerinin (asma) tavan deligi icinde
merkezlendiginden emin olun.

350

1@/ <&
a-oo
g g«
O| T
-
10 ==
b —4
C 533
d 575
A
B (mm)

A 585~660 mm: BYFQG60B ile montaj yapiimas:i halinde
585~595 mm: BYFQG60C ile montaj yapilmasi halinde
700 mm: BYFQG60B ile montaj yapilmasi halinde

620 mm: BYFQ60C ile montaj yapilmasi halinde
Drenaj borusu

Sogutucu borulari

Aski mesnedi araligi (askiya alma)

Unite

0T

O zaman
Aise B C

A BYFQ60B

cﬁ'j‘” I >585mm | 5mm 57,5 mm

‘ ‘ <660 mm | 425mm | 20 mm
BYFQ60C

2585 mm 5 mm 17,5 mm

<595 mm | 10 mm 12,5 mm

A Tavan deligi
B Unite ile tavan deligi arasindaki mesafe
C Dekorasyon paneli ile asma tavan arasindaki bindirme

= Diizeg. Dize¢ veya igi su doldurulmus bir vinil tip kullanarak
Unitenin 4 késesinde de diiz seviyede oldugundan emin olun.

a Duzeg
b Vinil boru
¢ Su seviyesi

@ BiLDIRIM
Uniteyi egik monte ETMEYIN. Olasi sonug: Unite
yogusma akisina karsl yatirilirsa (drenaj borusu tarafi
yukseltilirse), samandira anahtari arizalanarak su
damlamasina neden olabilir.

4.1.2 Drenaj borusu montaji sirasinda uyulacak

esaslar

Yodusma suyunun dogru sekilde bosaltilabildiginden emin olun. Bu
sunlari kapsar:

= Genel esaslar
= Drenaj borularinin i¢ Uniteye baglanmasi

= Su kagaklarini kontrol edilmesi

Genel esaslar

= Boru uzunlugu. Drenaj borusunu mimkun oldugunca kisa tutun.

= Boru ebadi. Boru 6lglsini baglanti borusunun 6lglist (25 mm
nominal ¢gap ve 32 mm dis ¢apinda vinil boru) ile ayni veya ondan
daha buyuk tutun.

= Egim. Havanin borularin icinde hapsolmamasi igin drenaj
borusunun asagi dogru egimli (en az 1/100) olmasini saglayin.
Gosterildigi gibi aski cubuklari kullanin.

1~1.5m
——a

a Aski demiri
O lzin verilir
X lzin veriimez

i —

= Yogusma. Yogusmaya karsi Onlemleri alin. Bina igindeki tim
drenaj borularini yaltin.

Montaj ve kullanim kilavuzu
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4 Montaj

= Yikselen boru sistemi. Egim saglanmasi bakimindan gerekli
gorilduginde, ylukseltme borusu takilabilir.

= Drenaj hortumu egimi: Borularda gerilim ve hava kabarcidi
olmamasi igin 0~75 mm.

= Yikseltme borusu: Uniteden <300 mm, (niteye dik
<630~675 mm (kullanilan dekorasyon paneline gore).

1000~1500

1 —a=

U

a b c d d (mm)

A =645 mm: BYFQG60B ile montaj yapilmasi halinde
<630 mm: BYFQG60C ile montaj yapilmasi halinde

B 205 mm: BYFQG60B ile montaj yapilmasi halinde
220 mm: BYFQ60C ile montaj yapilmasi halinde

a Metal kelepge (aksesuar)

b Drenaj hortumu (aksesuar)

¢ Drenaj yikseltme borusu (25 mm nominal ¢ap ve 32 mm
dis caplh vinil boru) (sahadan temin edilir)

d  Aski demirleri (sahadan temin edilir)

= Drenaj borularinin kombinasyonu. Drenaj borularini kombine
edebilirsiniz. Unitelerin isletim kapasitesine uygun sekilde drenaj
borusu ve T-baglantisi boyutlari kullandiginizdan emin olun.

(mm)

A =645 mm: BYFQG60B ile montaj yapilmasi halinde
<630 mm: BYFQ60C ile montaj yapilmasi halinde
a T-baglantisi

Drenaj borularini i¢ tiniteye baglamak i¢gin

@ BiLDIRIM
Drenaj hortumunun hatali baglantisi kacaklara ve montaj
alani ile gevresinde hasara neden olabilir.

1 Drenaj hortumunu drenaj borusu baglantisina gidebildidi kadar
sokun.

2 Vida basi metal kelepce kismindan 4 mm'den az mesafede
oluncaya kadar metal kelepgeyi sikin.

3 Su kagaklarini kontrol edin (bkz. "Su kagaklarini kontrol etmek
icin" sayfa 7).

Yalitim parcasini takin (drenaj borusu).

Buylk sizdirmazlik pargasini (= yalitim) metal kelepge ve
drenaj hortumu etrafina sarin ve kablo baglari ile tespit edin.

6 Drenaj borusunu drenaj hortumuna baglayin.

<4 mm

4A-A'@if§ 3

Drenaj borusu baglantisi (tniteyle verilmistir)
Drenaj hortumu (aksesuar)

Metal kelepge (aksesuar)

Buyuk sizdirmazlik pargasi (aksesuar)
Yalitim pargasi (drenaj borusu) (aksesuar)
Drenaj borulari (sahadan temin edilir)

-« Q0T O

Su kacgaklarini kontrol etmek icin

Elektrik kablo baglantilarinin tamamlanma durumuna gdére prosedir
degisir. Elektrik kablo baglantilari heniiz bitmemisse, Uniteye gegici
olarak kullanici arayuzu ve gi¢ kaynagdi baglantisi yapilmasi gerekir.

Elektrik kablo baglantilari heniiz bitmemigse
1 Elektrik kablolarini gegici olarak baglayin.

= Kontrol kutusu kapagini (a) cikartin.

* Monofaze gl¢ beslemesini (50 Hz, 230 V) terminal blogu
Uzerindeki 1 ve 2 numarali baglantilara gii¢ beslemesi (d) ve
toprak (c) olacak sekilde baglayin.

= Kontrol kutusu kapagini (a) yerine takin.

a h
|
|

nq \d:l/\i)/\df

B

</
[{
«Q

Kontrol kutusu kapagi

Uniteler arasi kablolar

Topraklama kablosu

Gli¢ beslemesi terminal blogu

Kelepge

lletim kablolar igin terminal karti

Kablolar icin gegit deligi

Kablo semasi etiketi (kumanda kutusu kapaginin
arkasinda)

i Uzaktan kumanda kablosu

TQ D Q0T QO

2 Giciu ACIK konuma getirin.

Sogutma igletimini baglatin (bkz. "6.2 Bir test calistirmasi
gerceklestirmek igin" sayfa 10).

4 Hava bosaltma ¢ikisindan yavas yavas yaklasik 1 | su dokin ve
kagaklari kontrol edin.

FFA25~60A2VEB(9)
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4 Montaj

[>100 mm|

a Plastik su koyma kabi

b  Servis drenaj deligi (lastik tapali). Drenaj tavasindan su
tahliye etmek icin bu deligi kullanin.

¢ Drenaj pompasi konumu

d Drenaj borusu baglantisi

e Drenaj borusu

5 Gucu KAPALI konuma getirin.
6 Elektrik kablo baglantilarini ayirin.

= Kontrol kutusu kapagini ¢ikartin.
= Gug kaynag: ve toprak baglantisini ayirin.
= Kontrol kutusu kapagini yerine takin.

Elektrik kablo baglantilari 6nceden bitmigse

1 Sogutma isletimini baslatin (bkz. "6.2 Bir test calistirmasi

gergeklestirmek icin" sayfa 10).

2 Hava bosaltma c¢ikisindan yavas yavas yaklasik 1 | su koyun ve
kacaklar kontrol edin (bkz. "Elektrik kablo baglantilari henuz

bitmemisse" sayfa 7).

4.2 Sogutucu akigkan borularinin
baglanmasi

A Gaz borular
B Sivi borulari

Yalitim malzemesi (sahadan temin edilir)

Kablo bagi (aksesuar)

Yalitim pargalari: Biiyik (gaz borusu), kiigiik (sivi borusu)
(aksesuarlar)

Havsa somunu (Uniteyle verilmistir)

Sogutucu boru baglantisi (liniteyle verilmistir)

Unite

Sizdirmazlik dolgulari: Orta 1 (gaz borusu), orta 2 (sivi
borusu) (aksesuarlar)

oOT o

Q -0 Q

Yalitim pargalarinin birlesme yerlerini yukari gevirin.
Unitenin tabanina takin.

Kablo baglarini yalitim parcalarinin Gzerine sikin.
Sizdirmazlik pargasini initenin tabanindan havsa
somununun tepesine kadar sarin.

BOWON =

@ BiLDIRIM
Tdm sogutucu borularini yalitmayi ihmal etmeyin. Acikta
kalan borular yogusmaya neden olabilir.

4.2.2 Kagak kontrolii igin

@ BiLDIRIM
Unitenin maksimum galisma basincini GECMEYIN (bkz.
“PS High”, Unite etiketi).

TEHLIKE: YANMA RiSKi

4.21 Sogutucu akigkan borularini i¢ liniteye
baglamak igin

A DIKKAT

@ BiLDIRIM

Teknik hirdavat saticisi tarafindan tavsiye edilen bir kopik
testi ¢ozeltisi kullanmayi ihmal etmeyin. Havsa somunlarin
gatlamasina (sabunlu su, borular sogudugunda donacak
olan nemi emen tuz igerebilir) velveya havsall
baglantilarda korozyona (sabunlu su, piring havsa somunu
ile bakir havsa arasinda korozif bir etki yaratan amonyak
icerebilir) yol agabilecek sabunlu su kullanmayin.

Sogutucu borusu veya bilesenleri, korozyona ugramaya
dogal olarak direngli malzemelerden yapiimis veya
korozyona karsi uygun sekilde korunmus olmadikga,
sogutucu igeren bilesenlerin korozyona ugratilabilecegi
herhangi bir maddeye maruz kalmayacaklari bir konuma
monte edin.

A UYARI: YANICI MADDE

Bu Unitenin igindeki R32 sogutucusu (uygulanabilir ise)
orta derecede tutuskandir. Kullanilacak sogutucu tipi icin
dis Unite spesifikasyonlarina bakin.

Boru uzunlugu. Sogutucu borularini mimkin oldugunca kisa
tutun.

Havsali baglantilar. Sodutucu borularinin Uniteye baglantisini
havsall baglantilar kullanarak yapin.

Yalitim. g tinitedeki sogutucu borularini agagidaki gibi yalitin:

Sistemi, en az 200 kPa'llkk (2 bar) bir gosterge basinci elde
edilinceye kadar nitrojen gaziyla doldurun. Kuguk kacaklarin
tespit edilmesi igin 3000 kPa'ya (30 bar) kadar
basinglandiriimasi dnerilir.

Kabarcik testi ¢ozeltisini tim baglantilara uygulayarak kacak

olup olmadigini kontrol edin.

3 Tum azot gazini tahliye edin.

4.3 Elektrik kablolarinin baglanmasi

TEHLIKE: ELEKTRIK GARPMASI RiSKi

A UYARI

Gli¢ besleme kablolari igin DAIMA gok gekirdekli kablo
tercih edin.

A UYARI

Besleme kablosu =zarar gorurse tehlikeye meydan
vermemek icin imalatci, onun servis temsilcisi veya benzer
kalifiye bir personel tarafindan DEGISTIRILMELIDIR.

Montaj ve kullanim kilavuzu

DAIKIN
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5 Yapilandirma

4.3.1 Standart kablo bilesenlerinin 6zellikleri

Eleman Spesifikasyon
Minimum kablo kesiti 2,5
mm2 ve 230 V gerilime uygun
0,75 ila 1,25 mm? kihfh vinil
kordonlar veya kablolar (2
damarli kablolar)

Ara baglanti kablosu (ig—dis)

Kullanici arabirimi kablosu

Maksimum 500 m

4.3.2 i¢ linite lizerine elektrik kablolarini
baglamak igin

@ BiLDIRIM
= Kablo semasini (Uniteyle birlikte verilir, servis kapaginin
ic kisminda bulunur) takip edin.

= Dekorasyon paneli ve sensor kiti baglantisi hakkinda
talimatlar igin kablo baglantisi talimat yapragina (Unite
ile verilir, aksesuar gantasinin igindedir) bakin.

= Elektrik kablolarinin servis kapagdinin yerine dizgin
takilmasina mani OLMADIGINDAN emin olun.

Gulg besleme ve iletim kablolarinin birbirlerinden ayri tutulmasi
onemlidir. Olabilecek elektrik girisimlerini 6nlemek igin her iki
kablolama arasindaki mesafenin DAIMA en az 50 mm olmasi
gerekir.

@ BiLDIiRiM
Gug hatti ve iletim hattini mutlaka birbirlerinden ayr tutun.
iletim kablolari ve giic besleme kablolari kesisebilir, ancak

paralel GIDEMEZ.

1 Servis kapagini gikartin.

2 Kullanici arabirimi kablosu: Kabloyu c¢ergceve Uzerinden
yonlendirin, terminal bloguna baglayin ve bir kablo bag: ile
tespit edin.

3 Ara baglanti kablosu (ig—dis): Kabloyu cerceve Uzerinden
yonlendirin, terminal bloguna baglayin (numaralarin dig
Unitedeki numaralara uydugundan ve toprak kablosunun
baglandigindan emin olun) ve bir kablo bagi ile tespit edin.

4 Kuiguk sizdirmazli§i (aksesuar) bolin ve Uniteye su girmesini
onlemek igin kablolarin gevresine sarin. Kuglk hayvanlarin
sisteme girisini dnlemek igin tim bosluklari kapatin.

A UYARI

Unitenin kiiglik hayvanlar tarafindan bir siginak olarak
kullaniimasini 6nlemek icin gerekli énlemleri alin. Kiigik
hayvanlarin elekirikli parcalara temas etmesi arizalara,
dumana veya yangina yol acabilir.

5 Servis kapagini yerine takin.

= Asagidaki montaj ikili tip veya ¢oklu sistem igindir. Daha fazla
montaj segenedi icin, i¢ Unitenin Montor bagvuru kilavuzuna bakin.

1~ 50 Hz
220-240 V

el

Ara baglanti kablosu

Glc besleme kablosu
Toprak kagagi devre kesicisi
Sigorta

Ana kullanici arabirimi

=0 0T Q®

[}

5 Yapilandirma

5.1 Saha ayarlan

Gergek montaj kurulumu ve kullanicinin ihtiyaglarina uygun olacak
sekilde asagidaki saha ayarlarini yapin:

= Tavan yuksekligi

= Hava akis yonu

= Termostat kontrolii KAPALI oldugunda hava debisi

= Hava filtresi temizlik zamani

Ayar: Tavan yiiksekligi

Bu ayar yere olan gercek mesafe, kapasite sinifi ve hava akis
yonleri ile uygun olmahdir.

= 3 yollu veya 4 yollu hava akisglari (opsiyonel blokaj dolgu Kkiti
gerektiren) icin opsiyonel blokaj dolgu kitinin montaj kilavuzuna
bakin.

= Her taraftan hava akisi igin asagidaki tabloyu kullanin.

Yere olan O zaman'
mesafe (m) M c1 c2
ise
20 ee) o G
2,7<x<3,0 02
3,0<x<3,5 03

Ayar: Hava akis yoni

Bu ayar gergekte kullanilan hava akis yonleri ile uygun olmalidir.
Opsiyonel blokaj dolgu kiti montaj kilavuzu ve kullanici arabirimi
kilavuzuna bakin.

Varsayilan: 01 (= her taraftan hava akisi)
Ornek:

" Saha ayarlari asagidaki gibi belirlenir:

* M: Mod numarasi — Birinci numara: tnite gruplari icin — Parantez igindeki numara: ferdi linite icin

= C1: Birinci kod numarasi
= C2: ikinci kod numarasi

. : Varsayilan

FFA25~60A2VEB(9)
Split sistem klimalar
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6 Devreye Alma

a b c

@[j@ fﬁ @Tlﬁ

6.1 isletmeye alma 6ncesi kontrol
listesi
Unitenin montajindan sonra, éncelikli olarak agagidakileri kontrol

edin. Asagidaki tim kontroller yapildiktan sonra Unite kapatiimalidir,
ANCAK o zaman Uniteye eneriji verilebilir.

Her taraftan hava akisi . ~ . -
b 3 yollu hava akisi (1 hava cikisi kapalt) (opsiyonel blokaj ] Montto.rt Ila?a§\:|uru leavuzunda aciklandigi sekilde, tum
dolgu kiti gerekir) montaj talimatiarini okuyun.
c 2yollu h.ava ak!§| (2 hava ¢ikisI kapal) (opsiyonel blokaj ig tiniteler dogru sekilde monte edilmelidir.
dolgu kiti gerekir) ]
Ayar: Termostat kontrolii KAPALI oldugunda hava debisi O Kablosuz kullanici arayiizii kullaniimasi halinde: Kizilétesi
Bu ayar kullanicinin ihtiyaglari ile uygun olmaldir. Termostat aliciya sahip ig iinite dekorasyon paneli takilir.
KAPALI durumu sirasinda i¢ Gnitenin fan hizini belirler. ] Dis tinite dogru sekilde monte edilmelidir.
1 Fani calisacak sekilde ayarladiysaniz, hava debisi hizini da .
ayarlayin: (] EKSIK faz veya ters faz olmamalidir.
Istiyorsaniz O zaman' ] Sistem dogru sekilde topraklanmali ve topraklama
Dis linite M | C1|C2 terminalleri sikilmahdir.
Genel 2MX/3MX/4M ] Sigortalar veya yerel olarak takilan koruma cihazlari bu
X/5MX kilavuza uygun olmalidir ve baypas EDILMEMELIDIR.
Sogutma isletimi  |LL? 121 6 | 01 O] Gii¢ besleme gerilimi Unitenin bilgi etiketinde yazih
sirasinda Ayar debisi? (22) gerilime uygun olmalidir.
Isitma iletimi LL2 izleme 12 121 3 n Anahtar kutusunda KESINLIKLE gevsek baglanti veya
sirasinda Ayar debis? izleme 22 (22) 02 hasarli elektrik bileseni bulunmamalidir.
] Kompresorln izolasyon direnci NORMAL olmalidir.
Ayar: Hava filtresi temizlik zamani
Bu ayar odadaki hava kirlenmesi ile uygun olmalidir. HAVA ] i ve dis Unitelerin igerisinde KESINLIKLE hasarh bilegen
FILTRESI TEMIZLIK ZAMANI bildiriminin kullanici  arabirimi veya sikigmig borular bulunmamalidir.
Uzerinde gorlntilenme zaman araligini belirler. Kablosuz kullanici ] KESINLIKLE sogutucu akiskan kagagi bulunmamalidir.
arabirimi kullanildiginda, ayni zamanda adres de ayarlanmalidir
(kullaric: arabiriminin montaj kilavuzuna bakin). ] Dogru boyutta borular ddsenmeli ve borular dogru sekilde
istediginiz aralik ise... O zaman' yalitiimalidir.
(hava kirlenmesi) M c1lc2 (] Dis Unitedeki durdurma vanalarn (gaz ve sivi) tamamen
acik olmalidir.
+2500 sa. (hafif) 10(20)| O
+1250 sa. (agir) 02 .
Bildiim yok 3 1oz 6.2 Bir test caligtirmasi

6 Devreye Alma

@ BiLDIRIM
Uniteyi KESINLIKLE termistérler ve/veya basing sensérleri/
anahtarlari olmadan galistirmayin. Kompresor yanabilir.

gergeklestirmek igin

Bu islem sadece BRC1E52 veya BRC1ES53 kullanici arabirimi
kullanildiginda uygulanabilir. Baska arabirim kullanildiginda,
kullanici arabiriminin montaj kilavuzu veya servis kilavuzuna bakin.

@ BiLDIRIM

Test galistirmasini kesmeyin.

BILGI
Arka 1sik. Kullanici araylzi Uzerinde ACMA/KAPAMA
islemi yapmak igin arka 1s1gin yaniyor olmasi gerekmez.
Herhangi bagka bir islem igin Oncelikle yaniyor olmasi
gerekir. Bir dugmeye bastiginizda arka 1sik +30 saniye
boyunca yanar.

" Saha ayarlari agagidaki gibi belirlenir:

= M: Mod numarasi — Birinci numara: lnite gruplari icin — Parantez igindeki numara: ferdi tnite igin

= C1: Birinci kod numarasi
» C2: ikinci kod numarasi

. : Varsayilan
@ Fan hizi:

= LL: Duslk fan hizi

= Ayar debisi: Fan hizi, kullanici arabirimi tGzerindeki fan hizi butonu ile kullanici tarafindan ayarlanan hiza (dusuk, orta,

yuksek) karsilik gelir.

« Izleme 1, 2: Fan KAPALI konumdadir, ancak her 6 dakikada bir oda sicakligini tespit igin Diisiik fan hizinda (1) veya Ayar

debisi (2) ile kisa slre galigir.

Montaj ve kullanim kilavuzu
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6 Devreye Alma

1 Baslangi¢c adimlarini gergeklestirin. # Eylem Sonug
# Eylem 3 |Konumu degistirin. Lg Uni}er;]in hlilvta ZI.(I$
apagdl hareket ediyorsa
1 |Mil kapagini gikarip altigen anahtarla durana kadar 7O\ gaﬁsr?’llam normaldli)rl
saat yonlnin tersine cevirerek sivi stop vanasini (A) @\ ) ’
ve gaz stop vanasini (B) agin. Etmiyorsa, calismasi
normal degildir.
4  |Basin. Ana menu goruntulenir.
D
(@A VD)
5 Test galistirmasini durdurun.
2 |Elektrik garpmalarini 6nlemek igin servis kapagini # Eylem Sonug
kapatin. 1 En az 4 saniye basin. Servis alan ayarlari
3 |Kompresori korumak igin igletimi baglatmadan en az mendsi gérintilenir.
6 saat 6nce gucu ACIN. D
4 |Kullanici arayuzi Uzerinde, Uniteyi sogutma isletimi (@A /D
moduna ayarlayln' 2 Test calismasi segimini Servis alan ayarlari 1/3
2 Test galistirmasini baslatin yapin. B ekim lloigim kayar
Alan ayarlari listesi
# Eylem Sonug Ei‘rﬁ:ug\ ayar noktasi farki
rup adresi
1 |Ana menlye gidin. 3 — Er i Ryar *
Sogut | ayaria 3  |Basin. Unite normal igletime
7 28¢ec D ddner ve ana menii
gOruntulenir.
(@A VD)
2 |En az 4 saniye basin. Servis alan ayarlari
menUsu goruntulenir.
D g 6.3 Test ¢alistirmasi yaparken hata
A D kodlari
3 |Test caligmasi segimini | Servis alan ayarlen___1/3] Dis Unitenin montaji dogru olarak YAPILMAMISSA, kullanici arayiizii
yapin. oy lizerinde asagidaki hata kodlari gériintiilenebilir:
Alan ayarlari listesi
D Eiwlr:iu‘;n ayar noktasi farki Hata kodu OlaSI nedeni
rup adresi
(@ O Ecraan Ayar 3 Hicbir sey = Kablolarda kopukluk veya kablo hatasi
4 B A ide T goruntulenmiyor vardir (gu¢ kaynagi ile dis Unite arasinda,
asin. nla menu ? .. etsfl ) (halihazirda ayarli olan dis Unite ile i¢ Uniteler arasinda, i¢ Unite
7 D) galismasi goruntulenir. sicaklik ile kullanici arayiizi arasinda).
(G D) - goriintulenmiyor) = Dis Unite veya i¢ Unite PCB'si Uizerindeki
& sigorta atmistir.
@ .o
T E3, E4 veya L8 = Stop vanalari kapalidir.
TosT garrsmast = Hava girisi veya hava gikigi tikahdir.
— E7 Ug fazli gii¢ besleme Uiniteleri olmasi
5 10 saniye icinde basin. Test calistirmasi baslar. halinde eksik faz vardir.
@ Not: isletim imkansiz olacaktir. Giicii
(@A /D KAPATIN, kablo tesisatini tekrar kontrol
edin ve Ug elektrik telinden ikisinin
3 3 dakika galismayi kontrol edin. konumunu degistirin.
4 Hava akis yonunln galismasini kontrol edin. L4 Hava girisi veya hava cikigi tikalidir.
# Eylem Sonug uo Sto;? vanal.arl kapal.ldllr..
1 Basin. —— u2 = Bir voltaj dengesizligi vardir.
(Fanhzayr | Hvynavar _ = Ug fazll glic besleme initeleri olmasi
( 7/ \ ) Pozisyon 0 N
@ 2 p == O halinde eksik faz vardir. Not: Isletim
(G 7 [ imkansiz olacaktir. Guicli KAPATIN,
T T T kablo tesisatini tekrar kontrol edin ve lg
elektrik  telinden ikisinin  konumunu
2 |Pozisyon 0 segimini yapin. || Hava akis seviyesi yoni degistirin.
Fanhzayr  [Hvynavar .
7 D) Diisiik U4 veya UF Uniteler arasi brangman kablo baglantilari
) =-"° dogru degildir.
(@A 7 [ -
— L — UA Dis ve i¢ Uinite uyumsuzdur.
FFA25~60A2VEB(9) DAIKIN Montaj ve kullanim kilavuzu
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7 Bertaraf

7 Bertaraf

@ BiLDIRIM
Sistemi kendi kendinize demonte etmeye CALISMAYIN:
sistemin demonte edilmesi ve sogutucu, yag ve diger
pargalarla ilgili islemler ilgili mevzuata uygun olarak
GERCEKLESTIRILMELIDIR. Uniteler yeniden kullanim,
geri donustirme ve kazanim igin 6zel bir isleme tesisinde

ISLENMELIDIR.

8 Teknik veriler

= En son teknik verilerin bir alt kiimesine bdlgesel Daikin web
sitesinden (genel erisime acik) ulasilabilir.

= En son teknik verilerin tam kiimesine Daikin dis agindan (kimlik
denetimi gerekir) ulasilabilir.

8.1 Boru semasit: ig iinite
(o
as
b

a Sivi borusu baglantisi
b  Gaz borusu baglantisi
c Isi esanjoru

Montaj ve kullanim kilavuzu DAIKIN FFA25~60A2VEB(9)
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8 Teknik veriler

8.2 Kablo semasi

Birlesik Kablo Semasi Acgiklayici Bilgiler

Uygulanan pargalar ve numaralandirma igin Unitenin Uzerindeki kablo baglanti semasina bakin. Parga numaralandirma, her bir parga igin artan
diizende Arap rakamlari ile ve asagidaki genellemede parga kodunda “*” semboliiyle temsil edilir.

DEVRE KESICI

BAGLANTI

KONEKTOR

TOPRAK

SAHA KABLOSU

D

KORUYUCU TOPRAKLAMA
KORUYUCU TOPRAKLAMA (VIDASI)
DOGRULTUCU

ROLE KONEKTORU

KISA DEVRE KONEKTORU

—+—F SIGORTA —O— TERMINAL
ﬁ iC UNITE (117 IRTIBAT BLOGU
INDOOR
-_’D‘_ DIS UNITE oK ) KABLO KELEPCESI
OUTDOOR
BLK : SIYAH GRN : YESIL PNK : PEMBE WHT : BEYAZ
BLU : MAVI GRY : GRI PRP,PPL: MOR YLW : SARI
BRN : KAHVERENGI ORG : TURUNCU RED : KIRMIZI
AP BASKI DEVRE KARTI PS ANAHTARLAMALI GUG BESLEME
BS* BASMA BUTON ACMA/KAPAMA, CALISTIRMAANAHTARI ~ PTC* TERMISTOR PTC
BZ, H*O SESLI IKAZ Q GECIT KAPISI IZOLE EDILMIS GIFT KUTUPLU
c . KAPASITOR TRANSISTOR (IGBT)
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, :  BAGLANTI, KONEKTOR QDI TOPRAK KAGAGI DEVRE KESICISI
HR*, MR*_A, MR*_B, §*, U, V, QL ASIRI YUK KORUYUCU
W, X*A, K'R_* QM TERMIK ANAHTAR
D*, V*D DivoT R* DIRENG
DB* DIYOT KOPRUSU RT TERMISTOR
DS* DIP ANAHTARI RC ALICI
E*H ISITICI sC SINIR ANAHTARI
F*U, FU* (OZELLIKLER ICIN, SIGORTA S SAMANDIRALI ANAHTAR
UNITENIZIN IGINDEKI S*NPH BASING SENSORU (YUKSEK)
PCB'YE BAKIN) S*NPL BASING SENSORU (ALGAK)
FG* KONEKTOR (GOVDE TOPRAKLAMASI) S*PH, HPS* BASING ANAHTARI (YUKSEK)
H* KABLO DEMETI S*PL BASING ANAHTARI (ALCAK)
H*P, LED*, V'L PILOT LAMBA, ISIK YAYAN DIYOT ST TERMOSTAT
HAP ISIK YAYAN DIYOT (SERVIS MONITORU YESIL) S*RH NEM SENSORU
HIGH VOLTAGE YUKSEK GERILIM S*W, SW* ISLETIM ANAHTARI
IES AKILLI GOZ SENSORU SA*, F1S DARBE KORUYUCU
IPM* AKILLI GUG MODULU SR*, WLU SINYALALICI
K*R, KCR, KFR, KHUR, K*M MANYETIK ROLE Ss* SEGICI ANAHTAR
L CANLI SHEET METAL TERMINAL SERIDI SABIT PLAKA
L BOBIN TR TRAFO
L'R REAKTOR TC, TRC VERICI
M KADEME MOTORU VRV VARISTOR
MC KOMPRESOR MOTORU V'R DIYOT KOPRUSU
M*F FAN MOTORU WRC KABLOSUZ UZAKTAN KUMANDA
M*P DRENAJ POMPASI MOTORU X* TERMINAL
M*S YON DEGISTIRME MOTORU XM IRTIBAT BLOGU (BLOK)
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* MANYETIK ROLE Y'E ELEKTRONIK GENLESME VANASI SERPANTINI
N NOTR YR, Y*S TERSLEYICI SOLENOID VANA SERPANTINI
n=*, N=* FERRIT CEKIRDEKTEN GEGIS SAYISI zc FERRIT GEKIRDEK
PAM DARBE GENLIK MODULASYONU ZF, Z°F GURULTU FILTRESI
PCB* BASKI DEVRE KARTI
PM* GUC MODULU
FFA25~60A2VEB(9) DAIKIN Montaj ve kullanim kilavuzu
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9 Sistem hakkinda

Kullanici igin

9 Sistem hakkinda

Bu split sistem klimanin i¢ Unitesi 1sitma/sogutma uygulamalari igin
kullanilabilir.

@ BiLDIRIM
Sistemi baska amaglar igcin KULLANMAYIN. Herhangi bir
kalite kaybini 6nlemek icin, Uniteyi hassas cihazlar, gida,
bitkiler, hayvanlar veya sanat eserlerini sogutmada

KULLANMAYIN.

BILDIRIM

Sisteminizin ilerideki degisiklikleri veya genisletmeleri igin:

Kullanici arabirimi hakkinda daha fazla bilgi icin takili olan kullanici
arabiriminin kullanim kilavuzuna bakin.

10 Calistirma

10.1

Calisma sahasi

Emniyetli ve etkin galismasi igin Uniteyi asagidaki sicaklik ve nem
sinirlarinda kullanin.

R410A dis unitesi ile kombinasyon icin asagidaki tabloya bakin:

. . . ) o Dis liniteler Sogutma Isitma
Izin verilen kombinasyonlara tam bir genel bakis (ilerideki n
sistem genigletmeleri icin) teknik muhendislik verilerinde RR71~125 .ﬁﬂ ~15~46°C DB -
bulunabilir ve basvurulmasi gerekir. Daha fazla bilgi ve
profesyonel éneri almak igin montajciniza bagvurun. @ﬂ 18~37°C DB —
12~28°C WB
9.1 Sistem montaj p|an| RQ71~125 Qﬂ -5~46°CDB | -9~21°CDB
°
-10~15°C WB
@ﬂ 18~37°CDB | 10~27°C DB
12~28°C WB
RXS25~60 D ﬂ -10~46°C DB | —15~24°C DB
[}
-16~18°C WB
@g 18~32°C DB | 10~30°C DB
2MXS50 ﬁ ﬂ 10~46°C DB | —15~24°C DB
°
-16~18°C WB
@ﬂ 18~32°CDB | 10~30°C DB
3MXS40~68 D g -10~46°C DB | —15~24°C DB
[}
4MXS68~80 -16~18°C WB
5MXS90 @g 18~32°CDB | 10~30°C DB
RZQG71~140 Dg -15~50°C DB | —19~21°C DB
°
-20~15,5°C WB
ﬁﬂ 18~37°CDB | 10~27°C DB
12~28°C WB
a g inite RZQSG71~140 Dg -15~46°C DB | —14~21°C DB
b Dis Unite )
¢ Kullanici arayiizii -15~15,5°C WB
d Emme havasi ° °
e Tahliye havasi @g 20~37°CDB | 10~27°C DB
f Sogutucu borulari + ara baglanti kablosu 14~28°C WB
g Drenaj borusu
h  Toprak kablo baglantilar: RZQ200~250 D ﬂ -5~46°C DB | —14~21°C DB
i Emme i1zgarasi ve hava filtresi L]
-15~15°C WB
P 20~37°C DB 10~27°C DB
9.2 Kullanici arabirimi @ﬂ
14~28°C WB
ADiKKAT _— . o
R32 dis Unitesi ile kombinasyon igin asagidaki tabloya bakin:
= Kumandanin i¢ parcalarina ASLA dokunmayin.
= On paneli SOKMEYIN. igerideki bazi pargalara o1 L el Sk
dokunulmasi tehlikelidir ve cihaz sorunlari meydana RXM25~60 .ﬁg -10~46°C DB | —15~24°C DB
gelebilir. Dahili pargalarin kontrol ve ayari igin -16~18°C WB
saticiniza basvurun. g 18~32°C DB 10~30°C DB
Bu kullanim kilavuzu, sistemin ana fonksiyonlarinin tam kapsayici @
olmayan bir genel agiklamasini verecektir.
Montaj ve kullanim kilavuzu DAIKIN FFA25~60A2VEB(9)
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10 Calistirma

Dig Uniteler Sogutma Isitma
2MXM50 Qﬂ —10~46°C DB | —15~24°C DB
3MXM40~68 ¢ -16~18°C WB
AMXM68~80 Qg 18~32°C DB | 10~30°C DB
5MXM90
RZAG35~60 D[ﬂ —20~52°C DB | —20~24°C DB

¢ —-21~18°C WB
Qﬂ 18~32°C DB | 10~30°C DB
RZAG71~140 Dﬂ —20~52°C DB |-19,5~21°C DB
¢ —20~15,5°C WB
@g 18~37°CDB | 10~27°C DB
12~28°C WB
RZASG71~140 Dﬂ —15~46°C DB | —14~21°C DB
¢ -15~15,5°C WB
@g 20~37°CDB | 10~27°C DB
14~28°C WB
ic nem <%80®
Sembol Aciklama
Dg Dis sicaklik
[}
@ﬂ i¢ sicaklik

(a) Yogusmayi ve liniteden disari su damlamasini énlemek
icin. Sicaklik veya nem bu kosullarin étesinde ise, emniyet
cihazlari devreye sokulabilir ve klima galismayabilir.

10.2 Sistemin galigtiriimasi

10.2.1

= Uniteyi korumak igin, calistrmadan 6 saat 6nce ana gic
anahtarini agin.

Sistemin galistiriimasi hakkinda

= isletim sirasinda ana gii¢ beslemesi kesilirse, glic geri geldiginde
isletim otomatik olarak tekrar baglayacaktir.

10.2.2 Sogutma, isitma, yalniz fan ve otomatik
isletim hakkinda

= Oda sicakhgina bagh olarak hava akis hizi kendini ayarlayabilir
veya fan hemen durabilir. Bu bir ariza degildir.

10.2.3

Genel sitma isletimi icin ayarlanan sicakliga ulagsmak sogutma
isletimine gore daha uzun surebilir.

Isitma isletimi hakkinda

Isitma kapasitesinin diismesini veya soguk hava flemesini 6nlemek
icin asagidaki islem gergeklestirilir.
Buz ¢ozme isletimi

Isitma igletiminde, dis Unitenin hava sogutmali serpantinindeki
donma zamanla artarak dis Unitenin serpantinine yapilan enerji

Sicak baslangic

Isitma isletiminin baginda i¢ Uniteden soguk hava uflenmesini
onlemek igin i¢ fan otomatik olarak durdurulur. Kullanici ara biriminin
ekrani gOsterir. Fanin baslamasi biraz zaman alabilir. Bu bir
ariza degildir.

10.2.4 Sistemi ¢calistirmak igin

1 Kullanici arabirimi Uzerindeki isletim modu se¢me butonuna
birkag kez basin ve istediginiz isletim modunu segin.

# Sogutma igletimi
38: |sitma isletimi
¢ Yalniz fan isletimi
2 Kullanici arabirimi tzerindeki ACIK/KAPALI butonuna basin.
Sonug: Calisma lambasi yanar ve sistem ¢alismaya baslar.

10.3 Kurutma programinin kullaniimasi

10.3.1

= Bu programin islevi, en az sicaklik disiisi (en az oda sogutmasi)
ile odanizdaki nemi azaltmaktir.

Kurutma programi hakkinda

= Mikrobilgisayar otomatik olarak sicaklik ve fan hizini belirler
(kullanicr arabirimi ile ayarlanamaz).

= Oda sicakhgi dislkse (<20°C) sistem isletime gegcmez.

10.3.2 Kurutma programini kullanmak igin

Baslatmak igin
1 Kullanici arabirimi Uzerindeki igletim modu se¢me butonuna
birkag kez basin ve [+*] (programli kurutma isletimi) segimin
yapin.
2 Kullanici arabiriminin ACIK/KAPALI butonuna basin.

Sonug: Calisma lambasi yanar ve sistem calismaya baslar.

Durdurmak igin

3 Kullanici arabirimi Gzerindeki ACIK/KAPALI butonuna bir kez
daha basin.

Sonug: Galisma lambasi s6ner ve sistem ¢alismayi durdurur.
@ BiLDIRIM
Unite durduktan sonra giicii hemen kapatmayin, en az 5
dakika bekleyin.

10.4

Kullanici arabiriminin kullanim kilavuzuna bakin.

Hava akis yoniinun ayarlanmasi

10.4.1

1 L1
/N

Asagidaki durumlar igin bir mikrobilgisayar hava akis yonlne

Hava akis kapagi hakkinda

ikili akis+coklu akis (initeleri

transferini  kisitlar. Isitma yetenegi duser ve dis Unitenin kumanda eder, bu ekrandakinden farkli olabilir.

serpantininden buzu ¢ézmek icin sistemin buz ¢dézme isletimine =

girmesi gerekir. Buz ¢6zme isletimi sirasinda, buz ¢ézme islemi Sogutma Isitma
tamamlanana kadar i¢ Unite tarafindaki i1sitma kapasitesi gegcici = Oda sicakligi ayarlanan|= Isletimi baslatirken.

ck)larak. d‘usecek.t(ljr. Bluz g(l)éme isleminden sonra Unite tam s:ccjalfllktgn daha distk|, Oda sicaklig| ayarlanan
apasitesine yeniden ulasacaktir. oldugunda. sicakliktan daha yilksek
ic Gnite fan isletimini durduracak, sogutucu cevrimi tersine dénecek oldugunda.

ve bina iginden gelen enerji dis Unite serpantininin buzunu ¢ézmede - Buz ¢6zme isleminde.
kullanilacaktir.

i¢ tinite ekranda buz ¢bzme isletimini gdsterecektir EXEL2)

FFA25~60A2VEB(9) DAIKIN Montaj ve kullanim kilavuzu
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11 Bakim ve servis

Sogutma Isitma @ BiLDIRIM

* Yatay hava akis yontinde surekli isletimde iken. Isi esanjoriinii temizlerken anahtar kutusu, fan motoru,
drenaj pompasi ve samandirali anahtari mutlaka sékin. Su
veya deterjan, elektronik parcalarin izolasyonunu
zayiflatabilir ve bu pargalarin yanmasina neden olabilir.

= Tavana asili veya duvara monteli bir Unite ile sogutma
zamaninda asagi dogru hava akisiyla surekli isletim yapildiginda,
mikro bilgisayar akis yonine kumanda edebilir ve ardindan
kullanici arabirimi gésterimi de degisecektir.

Hava akis yonu asagidaki yontemlerden biriyle ayarlanabilir: 11.1 Hava fiItresi, emme izgarasi, hava
= Hava akig kapaginin kendisi pozisyonunu ayarlar. 9|k|§| ve d|§ pane"erl temizleme

= Hava akis yonu kullanici tarafindan tespit edilebilir.

11.1.1  Hava filtresini temizlemek igin

—
= Otomatik \/ ve istenen pozisyon / ' . . i
Hava filtresi ne zaman temizlenmeli:

A UYARI = Pratik yontem: 6 ayda bir temizleyin. Oda icindeki hava asir kirli
Swing kapagi calisirken hava cikisi veya yatay bigaklara ise, temizleme sikligini artirin.
asla dokunmayin. Parmaklar kistirilabilir - veya dnite - Ayarlara bagh olarak, kullanici arabirimi HAVA FILTRESI
bozulabilir. TEMIZLEME ZAMANI bildirimini  gériintiileyebilir.  Bildirim
@ BILDIRIM goéruntilendigi zaman hava filtresini temizleyin.
= Kiri temizlemek mimkin degilse, hava filtresini (= opsiyonel

= Kapagin hareket sinin degistirilebilir. Ayrintilar igin

ekipman) degistirin.
saticinizla temas kurun. (yalniz ikili akis, coklu akis, ® ) degistir

kése, tavandan asili ve duvara monteli igin). Hava filtresi nasil temizlenir:
- Yatay yénde s=-"" igletimden kacinin. Tavanda veya @ BiLDIRIM
kapakta ¢iy veya toz ¢okmesine neden olabilir. 4

50°C veya daha sicak su KULLANMAYIN. Olasi sonug:
Renk bozulmasi ve deformasyon.

1 Emme izgarasini agin.

11 Bakim ve servis

Uriinlerimizin kullanim émrii on (10) yildir.

@ BILDIRIM
Unitede higbir zaman kendi basiniza denetleme ya da
servis yapmayin. Yetkili bir servis personelinden bu isi
yapmasini isteyin. Ancak, son kullanici olarak hava filtresi,
emme 1zgarasl, hava c¢ikist ve dis panelleri
temizleyebilirsiniz.

BYFQ60B BYFQ60C

A UYARI
Bir sigorta yandiginda, sigortayi yanlis amper degerindeki 2 Havafiltresini gikartin.
bir sigorta veya diger tellerle degistirmeyin. Tel veya bakir BYFQ60B
tel kullaniimasi Unitenin bozulmasina ya da yangina yol

acabilir.

A DIKKAT

Hava girisine veya cikisina parmak, gubuk veya bagska
cisimler SOKMAYIN. Fan mahfazasini SOKMEYIN. Fan
yuksek devirde dondiglinde yaralanmaya neden olur.

A DIKKAT
Uzun siire kullanimdan sonra unite standi ve baglantisinda

hasar kontrolu gerceklestirin. Hasarli ise, unite disebilir ve
yaralanmaya yol acabilir.

BILDIRIM
Kumandanin igletim panelini benzin, tiner, kimyasal igceren
toz bezi, vs. ile silmeyin. Panel rengini kaybedebilir ya da
kaplamasi kalkabilir. Eger agir bicimde kirlenmisse, suyla
seyreltiimis nétral deterjanla islatilan bir bezi iyice sikip
paneli silerek temizleyin. Baska bir kuru bezle silin.

A DIKKAT
Terminal cihazlarina erisim saglamadan 6nce, gig¢ girigini
kestiginizdenemin olun.

3 Hava filtresini temizleyin. Elektrikli siipiirge kullanin veya suyla
yikayin. Hava filtresi ¢ok kirli ise, yumusak bir firga ve nétral
deterjan kullanin.

4 Hava filtresini golgede kurutun.

Montaj ve kullanim kilavuzu DAIKIN FFA25~60A2VEB(9)
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11 Bakim ve servis

5 Hava filtresini yerine takin ve emme izgarasini kapatin (ters
sirayla adimlar 2 ve 1).

Gucu ACIK konuma getirin.
7 FILTRE iSARETI SIFIRLAMA butonuna basin.

Sonug: Kullanici arabiriminde HAVA FILTRESI TEMIZLEME
ZAMANI bildirimi kaybolur.

11.1.2 Emme 1zgarasini temizlemek icin

@ BiLDIRIM
50°C veya daha sicak su KULLANMAYIN. Olasi sonug:
Renk bozulmasi ve deformasyon.

1 Emme izgarasini agin. . . .
4 Emme izgarasini temizleyin. Yumusak killi bir firga ve su ya da

BYFQ60B BYFQ60C notral deterjan ile yikayin. Emme izgarasi ¢ok kirli ise, tipik bir
mutfak temizleyicisi kullanin ve yaklasik 10 dakika bekletin,
ardindan suyla yikayin.

Hava filtresini yerine takin (ters sirayla adim 3).

Emme 1zgarasini yerine takin ve kapatin (ters sirayla adim 2 ve

1).

11.1.3 Hava c¢ikisi ve dig panelleri temizlemek
icin

2 Emme i1zgarasini gikarin. UYARI

BYFQ60B ic tniteyi ISLATMAYIN. Olasi sonug: Elektrik carpmasi
veya yangin.

@ BILDIRIM
= Benzin, benzen, tiner, parlatma tozu veya sivi bdcek

ilaci KULLANMAYIN. Olasi sonug: Renk bozulmasi ve
deformasyon.

= 50°C veya daha sicak su veya hava KULLANMAYIN.
Olasi sonug: Renk bozulmasi ve deformasyon.

= Bigagr suyla yikarken kuvvetli OVALAMAYIN. Olasi
sonug: Yuzey kaplamasi soyulur.

Yumusak bir bezle temizleyin. Lekeleri temizlemek zor ise, su veya
notral deterjan kullanin.

11.2 Uzun bir durma doneminden sonra
bakim

Orn. sezon baglangicinda.

= g Gnitelerin ve dis Gnitelerin giris ve gikis hava deliklerini tikamasi
muhtemel her seyi kontrol edin ve gikarin.

= ¢ Unitelerin hava filtrelerini ve muhafazalarini temizleyin (bkz.
"11.1.1 Hava filtresini temizlemek igin" sayfa 16 ve "11.1.3 Hava
cikisi ve dis panelleri temizlemek igin" sayfa 17).

= Daha diizgiin galigmasini saglamak igin Uniteyi galistirmadan en
3 Hauva filtresini gikartin. az 6 saat once glicl agin. Gig acilir agilmaz kullanici arabirim

ekrani gelir.
BYFQ60B BYFQ60C

11.3 Uzun bir durma doneminden once
bakim

Orn.sezon sonunda.

= Unitelerin iginin kurutulmasi igin i¢ Uniteleri yaklasik yarim giin
yalniz fan igletiminde g¢alistirin. Yalniz fan igletiminin ayrintilari icin
bkz. "10.2.2 Sogutma, isitma, yalniz fan ve otomatik isletim
hakkinda" sayfa 15.

= Enerjiyi kesin. Kullanici arabirim ekrani kaybolur.

FFA25~60A2VEB(9) DAIKIN Montaj ve kullanim kilavuzu
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12 Sorun giderme

« ¢ Unitelerin hava filtrelerini ve muhafazalarini temizleyin (bkz.
"11.1.1 Hava filtresini temizlemek icin" sayfa 16 ve "11.1.3 Hava
cikisi ve dis panelleri temizlemek i¢in" sayfa 17).

11.4 Sogutucu hakkinda

Bu driin florlu sera gazlarn icerir. Gazlari KESINLIKLE atmosfere
desarj etmeyin.
Sogutucu tipi: R32
Kuresel isinma potansiyel (GWP) degeri: 675
Sogutucu tipi: R410A
Kuresel isinma potansiyel (GWP) degeri: 2087,5

@ BiLDIRIM

Avrupa'da, sistemdeki toplam sogutucu sarjinin sera gazi

emisyonlari (ton CO,-esdegeri olarak ifade edilir) bakim
araliklarini belirlemede kullanilir. ilgili mevzuati takip edin.

Sera gazi emisyonlarini  hesaplama formiilii:
Sogutucunun GWP degeri x Toplam sogutucu sarji [kg
olarak] / 1000

Daha fazla bilgi igin litfen montaj gorevlisi ile temas kurun.

A UYARI: YANICI MADDE

Bu Unitenin igindeki R32 sogutucusu (uygulanabilir ise)
orta derecede tutuskandir. Kullanilacak sogutucu tipi icin
dis Unite spesifikasyonlarina bakin.

A UYARI

= Sogutucu cevrimi pargalarini  DELMEYIN ya da
YAKMAYIN.

= Uretici tarafindan  onerilenler disinda  temizlik
malzemeleri veya buz ¢6zme islemini hizlandirma
yontemleri KULLANMAYIN.

= Sistemin igindeki sogutucunun kokusuz olduguna
dikkat edin.

Ariza Onlem

Ana gu¢ anahtarini
KAPATIN.

Sigorta, kesici veya toprak kagagi
kesicisi gibi bir emniyet cihazi sik sik
devreye girdiginde veya ACMA/
KAPAMA anahtari diizgin
CALISMADIGINDA.

Uniteden su siziyorsa.
isletim diigmesi iyi CALISMIYOR.

isletimi durdurun.

Glg beslemesini
KAPATIN.

Montajciniza haber verin
ve ariza kodunu bildirin.

Eger kullanici arabirim ekrani unite
numarasini gosteriyor, isletim lambasi
yanip sénuyor ve ariza kodu
gorinulyorsa.

A UYARI

R410A vyanici olmayan bir sogutucudur ve R32 hafif
derecede tutuskandir; normal olarak kacak yapmazlar.
Sogutucu odanin iginde kagak yapar ve ocak, isitici ya da
firnn atesi ile temas ederse, yangina (R32 olmasi halinde)
veya zararli gaz olusumuna yol agabilir.

Alevli 1sitma cihazlarini kapatin, oday!r havalandirin ve
Uniteyi aldiginiz saticlyla temas kurun.

Servis elemani, sogutucunun kagak vyaptigi kisimdaki
onarimi yaptigini teyit edinceye kadar uniteyi kullanmayin.

12 Sorun giderme

Asagidaki bozukluklardan biri oldujunda asagida g0sterilen
onlemleri alin ve saticinizla temas kurun.

A UYARI

isletimi durdurun ve beklenmedik herhangi bir sey
olursa (yanik kokusu, vs.) giicii kapatin.

Boyle durumlarda Uniteyi calisir durumda birakmak
kiriimaya, elektrik garpmasina veya yangina yol agabilir.
Saticiniza bagvurun.

Sistem yetkili bir servis elemani tarafindan ONARILMALIDIR.

Yukarida bahsedilen durumlar  disinda  sistem dogru
CALISMIYORSA ve yukarida bahsedilen higbir ariza yoksa,
asagidaki prosedirlere gore sistemi inceleyin.

Ariza Onlem

Unite hi¢ calismiyorsa. |= Elektrik kesintisi olup olmadigini kontrol
edin. Elektrik gelene kadar bekleyin.
Eger elektrik kesilmesi igletim sirasinda
olursa, elektrik geri gelir gelmez sistem
otomatik olarak yeniden caligir.

= Sigortalarin  yanik olmadigini  veya
kesicilerin devreye girmedigini kontrol
edin. Gerekirse sigortay! degistirin veya
kesiciyi sifirlayin.

Sistem galigiyor ancak |= Dis veya i¢ Unitenin hava giris ya da
sogutma veya Isitma cikisinin bir engelle tikanmis olmadigini
yetersiz. kontrol edin. Engeli kaldirin ve diizgin
hava akisini saglayin.

= Hava filtresinin tikali olmadigini kontrol
edin  (bkz. "11.1.1 Hava filtresini
temizlemek igin" sayfa 16).

= Sicaklik ayarini kontrol edin.

= Kullanici arabiriminiz Gzerindeki fan hizi
ayarini kontrol edin.

= Agcik kapi veya pencereler var mi kontrol
edin. Rizgarin igeri girmesini 6nlemek
icin kapilari ve pencereleri kapatin.

= Sogutma isletimi sirasinda odada ¢ok
fazla insan olup olmadigini kontrol edin.
Odanin 1s1 kaynaginin asiri olup
olmadigini kontrol edin.

= Odaya direk glines 1s1igmnin  girip
girmedigini kontrol edin. Perdeler veya
guneslikler kullanin.

= Hava akig yoéninin dogru olup
olmadigini kontrol edin.

Yukaridaki bitiin maddeleri kontrol ettikten sonra, problemi kendiniz
gideremiyorsaniz montajcinizla temas kurun ve belirtileri, Unitenin
tam model ismini (mimkinse imalat numarasi ile birlikte) ve kurulma
tarihini (muhtemelen garanti karti Uzerinde yazilidir) bildirin.

12.1 Sistem arizasi OLMAYAN belirtiler
Asagidaki belirtiler sistem arizasi DEGILDIR:

12.1.1

= Kullanici arabirimindeki ACMA/KAPAMA digmesine basildiktan
hemen sonra klima galismiyor. Isletim lambasi yaniyorsa, sistem
normal durumdadir. Kompresér motorunun asiri yiklenmesini

Belirti: Sistem ¢alismiyor

Montaj ve kullanim kilavuzu
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13 Yer degistirme

onlemek igin, kapatildiktan hemen sonra tekrar agilirsa klima 5
dakika sonra calismaya baslar. Ayni baslangi¢ gecikmesi, isletim
modu segici dugmesi kullanildiktan sonra da olur.

= Kullanici  arabirimi  Uzerinde "Merkezi Kontrol  Altinda"
gorintulenirse, isletim digmesine basiimasi ekran gorintisinun
birka¢g saniye yanip sénmesine neden olur. Yanip sdnen ekran
kullanici arabiriminin kullanilamayacagini gosterir.

= Gug beslemesi agildiktan hemen sonra sistem calismaya
baslamiyor. Mikrobilgisayar isletime hazirlanana kadar bir dakika
bekleyin.

12.1.2 Belirti: Fan hizi, ayar degerine karsilik
gelmiyor

Fan hizi ayar digmesine basilsa bile fan hizi degismiyor. Isitma
isletimi sirasinda, oda sicakligi ayar sicakhgina ulastiginda, dis Unite
kapanir i¢ Unite sessiz fan hizina geger. Bu, odada bulunanlarin
Uzerine dogrudan soduk hava Uflenmesini 6nlemek igindir. Digmeye
basilirsa fan hizi degismeyecektir.

12.1.3 Belirti: Fan yonii ayar ile uyusmuyor

Fan yoni kullanici arabirim ekrani ile uyusmuyor. Fan yonu
degismiyor. Bu, Unite mikro bilgisayar tarafindan kontrol edildigi
icindir.

12.1.4 Belirti: Bir iiniteden (ig iinite) beyaz bugu
cikiyor

= Sogutma isletimi sirasinda nem yuksek oldugunda. Bir i¢ Unitenin
ici ok kirlenmisse, oda icindeki sicaklik dagihmi esit olmaz. i¢
tinitenin icinin temizlenmesi gerekir. Unitenin temizlenmesi (izerine
ayrintilar icin saticiniza danigin. Bu islem yetkili bir servis gorevlisi
tarafindan yapilmalidir.

= Sogutma igletimi durduktan hemen sonra ve oda sicakligi ve nemi
dustkse. Sicak sogutma gazinin i¢ Unitenin igine geri akmasindan
ve buhar olusturmasindandir.

12.1.5 Belirti: Bir iiniteden (ig tinite, dis iinite)
beyaz bugu ¢ikiyor

Buz c¢6zme isleminden sonra sistem isitma isletimine gecis
yaptirildiginda. Buz ¢ézme ile olusturulan nem buhar haline gelir ve
tahliye edilir.

12.1.6 Belirti: Kullanici arabirimi Gizerinde "U4"
veya "U5" goriintiilenir ve galisma durur
ancak ardindan birka¢ dakika sonra tekrar
baslar

Bunun nedeni, kullanici arabiriminin klima disindaki elektrik
gereglerinden gurlltld yakalamasidir. GUriltd  Gniteler arasindaki
iletisimi  o6nler, durmalarina sebep olur. Guriltd sinyali
kayboldugunda galisma otomatik olarak tekrar baslar.

12.1.7  Belirti: Klimalarin giiriiltiisii (i tinite)

= Giig beslemesi agildiktan hemen sonra bir "zeen" sesi duyulur. Ig
Unite icindeki elektronik genlesme valfi calismaya baslar ve bu
sesi gikarir. Yaklasik bir dakika iginde seviyesi azalacaktir.

= Sistem sogutma isletimi yaparken veya dururken sirekli bir algak
"shah" sesi duyulur. Drenaj pompasi galisirken bu ses duyulur.

= Isitma isletiminden sonra sistem durdugunda "pishi-pishi" gicirti
sesi duyulur. Sicaklik degisikliginin sebep oldugu, plastik
parcalarin genlesmesi ve ¢ekilmesi bu sesi gikarir.

12.1.8 Belirti: Klimalarin giiriiltiisii (ig {inite, dis
linite)

= Sistem sogutmada veya buz ¢ézme isleminde iken surekli bir 1slik
sesi duyulur. Bu, hem i¢c hem de dis Unite igcinde akan sodutucu
gazin sesidir.

= Baslangicta veya isletimin durdurulmasindan veya buz ¢ézme
isleminden hemen sonra duyulan bir 1slik sesi. Akis durmasi veya
akis degismesinin sebep oldugu sogutucu sesidir.

12.1.9 Belirti: Klimalarin giiriltisii (Dis tnite)

isletim sesinin tonu degistiginde. Bu ses frekans degisikligi nedeniyle

olusur.

12.1.10 Belirti: Uniteden toz gikiyor

Uzun bir stire boyunca unite ilk kez kullanildiginda. Bu, Unitenin icine

toz girmesindendir.

12.1.11 Belirti: Uniteler koku salabilir

Unite oda, mobilya, sigara vs. kokusunu emebilir ve ardindan onu

yeniden yayabilir.

12.1.12 Belirti: Dig tUnite fan1 donmiiyor

Isletim sirasinda. Uriiniin isletimini optimize etmek igin fanin hizi

kontrol edilir.

12.1.13 Belirti: Ekranda "88" goriintiileniyor

Bu, ana gu¢ besleme salteri agildiktan hemen sonraki durumdur ve
kullanici arabiriminin normal durumda oldugu anlamina gelir. Bu
1 dakika surer.

12.1.14 Belirti: Kisa bir i1sitma isletiminden sonra
dis linitedeki kompresor durmuyor

Bu, sogutucunun kompresoriin iginde kalmasini 6nlemek igindir.
Unite 5 ila 10 dakika sonra duracaktir.

13  Yer degistirme

Tdm Unitenin sokulmesi ve yeniden kurulmasi igin saticinizla temas
kurun. Unitelerin taginmasi teknik uzmanlik gerektirir.

14 Bertaraf

@ BILDIRIM
Sistemi kendi kendinize demonte etmeye CALISMAYIN:
sistemin demonte edilmesi ve sogutucu, yad ve diger
pargalarla ilgili islemler ilgili mevzuata uygun olarak
GERCEKLESTIRILMELIDIR. Uniteler yeniden kullanim,
geri donustirme ve kazanim igin 6zel bir igsleme tesisinde

ISLENMELIDIR.
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