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FFQ25C2VEB
EESESS%ES Split rendszer( légkondicionald Szerelési ke2|konyv
FFQB0C2VEB
Tartalomjegyzék Oldal Ovintézkedések
A TEISZETEIES IO ... eneeen 1 B Ne szerelje vagy Uzemeltesse az egységet az alabbi helyeken.
- o . - Olyan helyek, ahol asvanyi olaj, annak a géze vagy paraja
A felszerelési hely kivalasztasa............cccoevieiiiiiiiiiieiccce 2 talalhaté, példaul konyhaban. (A mianyag alkatrészek
El6késziiletek a szerelés elbtt..........oooiiiiiiiiiiiiiieeeeee e 3 karosodhatnak.)
- . . - Ahol korroziv gazok, példaul kéngazok vannak.
Belt fel [ESE .t 3
elier egyseg felszereiese (A rézcsovek és a forrasztasok korrodalédhatnak.)
Ht6kdzegesOvek SZerelése .........coovviiiiiiiiiiiiiiiieicec e 4 - Ahol illekony tlizveszélyes anyagot, pl. higitot vagy benzint
EIVEZEtd CSOVEK SZEIEIESE ........cveveeeceeeeeeeeeeee e 5 hasznalnak.
) - Ahol elektromagneses hullamokat kelté berendezések
Elektromos huzalozas .........coooiiiiiiiiee e 6 miikddnek. (A vezérlésben zavar keletkezhet).
Kébelezési példa és a taviranyitd beallitasa ............c.cccovvevieeveninnne. 7 - Ahol a levegé sok sot tartalmaz, pl. tengerparton, és ahol
i L a feszlltség er6sen ingadozik (pl. gyarakban).
Kabelezesi példa............cocuiiiiiiiiiii 8 Gépjarmveken vagy hajokon.
A diszitdpanel felSzerel€se ... 8 B A felszerelés  helyének  kivalasztasakor  ellendrizze
HEIYSZINT DEAIIAS ... 8 a felszereléshez mellékelt papirmintat.
Prébai 9 B Ne szereljen tartozékokat kdzvetlenil a boritasra. A boritason
FORAUZEIM oo fart lyukak karosithatjak az elektromos vezetékeket, és tiizet
HUZAIOZASI TQJZ.....eeieeiiiii e 10 okozhatnak.
- - Tartozékok
A OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALABBI UTASITASOKAT
UZEMBE HELYEZES ELOTT. A KEZIKONYV LEGYEN Ellenérizze, hogy a kovetkezd tartozékok mellékelve vannak-e az
KEZNEL, KESOBB MEG SZUKSEG LEHET RA. egységhez.

A BERENDEZES VAGY TARTOZEKAI NEM MEGFELELO
UZEMBE HELYEZESE VAGY CSATLAKOZTATASA
ARAMUTEST, ROVIDZARLATOT, SZIVARGAST VAGY

TARTOZEKOKAT HASZNALJON, MELYEKET
A BERENDEZESHEZ TERVEZTEK, ES
A BESZERELEST BiZZA SZAKEMBERRE.

HA KETELYElI VANNAK AZ UZEMBE HELYEZESSEL
VAGY A HASZNALATTAL KAPCSOLATBAN, KERJEN
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Az utmutaté eredeti szévege az angol nyelvli szdveg. Az egyéb

Lo , . 1 Bilincs
nyelvi valtozatok az Utmutaté eredeti sz6vegének a forditasai.
2 Leereszt6tomlé
3 Csavaralatét a fliggeszté konzolhoz
, P 4
A felszerelés el6tt Csavar
5 Szerelési és lizemeltetési kézikonyv
B Hagyja az egységet a csomagolasaban, amig el nem éri 6 Fogo
a felszerelés helyét. Ahol elkerllhetetlen a kicsomagolas, 7 lleszkeds szerelvényszigetelés a gazcsohoz
meléskor puha an 5 késziilt hurkot, v kotéllel U
e' e:’es or puha a' yagbo es Ut.. .u ot, agy ?t? ’e ’egyutt 8 llleszked6 szerelvényszigetelés a folyadékcséhdz
védélemezt hasznaljon, hogy elkerlilje az egység sérulését vagy o
megkarcolasat. 9 Nagy tdmites
Az egység kicsomagolasakor vagy a kicsomagolas utan az 10 Kézepes 1 tomités
egység mozgatasakor mindenképpen az fliggeszt6 konzolnal 1 Kozepes 2 tomités
fogva emelje fel az egységet, és ne gyakoroljon nyomast mas T
. e . ) . 12 Kis tomités
részekre, kulonos tekintettel a hitékdézegcsdvekre, az
elvezetécsdvekre és a gyanta részekre. 13 Papirminta a felszereléshez (a csomagolas felsd részérdl vaghato ki)
B A kézikdnyvben nem taldlhatd kérdésekkel kapcsolatban
olvassa el a kiiltéri egység szerelési kézikdnyvét. Opcionalis tartozékok

B Fokozott Ovatossaggal jarjon el az R410A hitékézeggel ™
kapcsolatban:
A csatlakoztathatd kiiltéri egységnek olyannak kell lennie,
amelyet kizarélag az R410A hiit6k6zeghez terveztek.

Kétféle taviranyité van, vezetékes és vezeték nélkili. Valassza
ki az tUgyfél kérésének megfeleld taviranyitot, és szerelje fel egy
megfeleld helyre.

Katalogusokbdl és a miszaki irodalombdl tajékozodhat arrdl,
hogy melyik taviranyité a legmegfelel6bb.

A bels6é egységre egy opcionalis dekoraciés panelt is fel kell
szerelni.
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A kivitelezés soran és a felszerelés befejezésekor
ellenérizze a kovetkezdket

Pipalja ki,

v ha
ellenérizte

A beltéri egység megfeleléen van rogzitve?
Az egység leeshet, rezeghet vagy zajt adhat ki.

Megtortént a szivargasproba?
Nem megfelel hitést vagy flitést eredményezhet.

Az egység teljesen szigetelve van?
Csopoghet a kondenzatorviz.

Az elvezetett viz siman folyik?
Csopoghet a kondenzatorviz.

A tapellatas fesziltsége megfelel az adattablan szereplé
fesziiltségnek?
Az egység hibasan miikddhet, vagy az alkatrészek
kiéghetnek.

Megfelelbek a csévek és a huzalozas?
Az egység hibasan mikddhet, vagy az alkatrészek
kiéghetnek.

Az egység megfeleléen van foldelve?
Elektromos zarlat esetén veszély Iéphet fel.

A vezeték mérete megfelel az el6irasoknak?
Az egység hibasan miikddhet, vagy az alkatrészek
kiéghetnek.

A leveg6 szabadon tavozhat mind a beltéri, mind a kiltéri
egység bemenetén és kimenetén?
Nem megfeleld hiitést vagy flitést eredményezhet.

A hitékézegcsdvek hosszat és a tovabbi hitékdzeg
mennyiségét lejegyezték?
Elképzelhetd, hogy a rendszerben a hiitékézeg
mennyisége nem egyértelma.

Megjegyzések a szerel6nek

B A megfelel6 beszerelés érdekében olvassa el ezt a kézikdnyvet.
Mindenképpen ismertesse a vasarl6 szamara a rendszer
megfelel6  Uzemeltetését az  lzemeltetési  kézikdnyv
segitségével.

B Magyarazza el az ugyfélnek, milyen rendszer lett felszerelve
a helyszinen. Gy&6z6djon meg rola, hogy kitdltétte a kiiltéri
egyseég Uzemeltetési kézikdnyve "Teendbk az Uzemeltetés el6tt”
cimi fejezetének Uzemeltetési adatait.

A felszerelési hely kivalasztasa

Amennyiben a beépités helyén tullépik a 30°C hémérsékletet és
a80% relativ paratartalmat, vagy ha friss levegé kertl
a mennyezetbe, a készillék tovabbi szigetelésére van szikség
(minimum 10 mm vastag polietilén hab).

Ennél a tipusu késziiléknél valaszthat mas levegbéaramlasi iranyokat
is. A berendezéshez rendelhetd opciondlis blokkoldbetét-készletet,
amellyel korlatozhatja a levegékifuvas iranyat 3 vagy 4 (zart sarkok)
iranyba.

Ugy szerelje fel az egységet, hogy a kdzelében talalhaté légtelenits
szelepek, lampak és gépek ne legyenek a légaramlas utjaban.

a T'__| b 7\_3-/ c E_} a T'__|

(A) >1500 mm ‘

21500 mm 22000 mm ‘
24000 mm

(B)
21500 mm

Beltéri egység

T o

Vilagitas
Az abra mennyezetvilagitast mutat, de a sillyesztett
mennyezetvilagitas sem jelent problémat.

c Leveg6 ventilator

Ha a leveg6kimenet zarva van, az (A) jel( helynek legalabb
500 mm nagysagunak kell lennie. Ha a levegékimenet jobb

és bal sarka is zarva van, az (A) jelt helynek legaldbb 200 mm
nagysagunak kell lennie.

B 21500 mm barmilyen régzitett testtél

4 Hasznaljon

1 Valasszon egy olyan helyet a felszereléshez, amely megfelel

a kovetkezb feltételeknek, és amely elnyeri a vev tetszését.

» Ahol biztosithato a levegd optimalis térbeli eloszlasa.

* Ahol semmi nem gatolja a levegémozgast.

* Ahol a kondenzviz megfeleléen elvezethetd.

* Ahol az almennyezet nem lejt lathatéan.

» Ahol karbantartas és szervizelés esetén megfelel6en hozza lehet
férni az egységhez.

* Ahol nem fordulhat el6 gyulékony gazok szivargasa.

* A berendezés nem hasznalhaté robbanasveszélyes kornyezetben.

* Ahol a beltéri és Kkultéri egység kozott torténd csokiépités
a megengedett hatarértéken bellil lehetséges. (Lasd a kltéri egység
szerelési kézikonyvét.)

* A tévé- és radiokészuléktdl tartsa legalabb 1 méter tavolsagra
a beltéri egységet, a kiltéri egységet, az egységek kozotti
vezetékeket és a taviranyitd vezetékeit. Igy megelézhetd
a képinterferencia és a zaj a elektromos eszk6zokben.
(Az 1 méter tavolsag esetén is keletkezhet zaj, attdl fliggden,
milyen kérilmények kézott keletkezik az elektromos hullam).

A vezeték nélkili taviranyitd-készlet lzembehelyezése soran
a vezeték nélklli taviranyité és a beltéri egység kozotti tavolsag
kisebb lehet, ha a helyiségben vannak elektromosan
bekapcsolhatd fénycséves fényforrasok. A beltéri egységet
a lehetd legtavolabbra kell felszerelni a fénycsoves fényforrasoktol.

2 A mennyezet magassaga

A beltéri egység legfeliebb 3,5 m magassagi mennyezetre
szerelhets. Ugyeljen arra, hogy a berendezés 2,7 m feletti
elhelyezéskor helyszini beallitasokat kell végezni a taviranyiton.
A véletlen érintés elkerilése érdekében 2,5 méternél magasabb
helyre szerelje az egységet.

Lasd: "Helyszini beallitas", 8. oldal és a diszit6 panel szerelési
kézikényve.

3  Leveg®aramlas iranyai
Valassza ki a helységhez legmegfelelébb levegéaramlasi iranyt
és felszerelési pontot. A leveg6 3 iranyba torténé elvezetéséhez
a taviranyitéval helyi beallitasokat kell végezni, és be kell zarni
a levegdkimenete(ke)t. Lasd az opcionalis blokkoldbetét-készlet
szerelési kézikdnyvét és: "Helyszini beallitas", 8. oldal. (Lasd:
1. abra) ( G: leveg6aramlas iranya)

1 Teljes kori levegokifuvas
2 Levegé&elvezetés 4 iranyban
3 Levegéelvezetés 3 iranyban

MEGJEGYZES A levegéaramlas 1. abra helyen bemutatott iranyai
‘.L— csak a lehetséges levegbaramlasi iranyok
- példaiként szolgalnak.

felfiggeszt6  csavarokat a felszerelésnél.
Ellenérizze, hogy a mennyezet elég erés-e ahhoz, hogy elbirja
a beltéri egység sulyat. Amennyiben kockazatosnak taldlja, az
egység felhelyezése el6tt erésitse meg a mennyezetet.

(A szerelési tavolsag a felszerelés papirmintajan lathato.
Tekintse meg a megerdsitést igényl6 pontok kideritéséhez.)

A felszereléshez szikséges szabad tér itt lathato: 2. abra (G :
leveg6aramlas iranya)

1 Levegéelvezetés

2 Leveg6bemenet

MEGJEGYZES A * jelnél hagyjon legalabb 200 mm, vagy tébb helyet
‘.L— azokon az oldalakon, ahol a levegé kimenet le van
- zarva.
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Elokésziiletek a szerelés elott

1

A mennyezetnyildsnak az egységhez és a felfiggesztd
csavarhoz viszonyitott helye.

A kovetkez6 diszitépanelek esetében lasd:

BYFQ60C: 3.1. abra

BYFQ60B: 3.2. dbra

A diszitépanel méretei

A mennyezet nyilasanak méretei

Beltéri egység méretei

Felfuggeszté csavarok tavolsaganak méretei
Hitékdzegesdvek

Felfuiggeszt6 csavar (x4)

N o R WON =

Almennyezet
8 Felfliggesztd konzol

B A vezérlédoboznak arra az oldalara szerelje fel a vizsgalati

nyilast, ahol a vezérlédoboz és az elvezetSszivattyu
karbantartasa és ellenérzése kdnnyen megoldhato.

1 Vizsgalati nyilas

A ————— > _450x450
1

(300)

A BYFQG60B diszit6panel esetében

MEGJEGYZES A felszerelés 660 mm mennyezetméret mellett

‘.l.— lehetséges (* jeloléssel). De a 20 mm-es,
- mennyezetpanelt atfed6 méret eléréséhez
amennyezet és az egység kozotti tér legfeljebb
45 mm lehet. Ha a mennyezet és az egység kdzotti tér
45 mm-nél nagyobb, régzitsen témitéanyagot vagy

allitsa helyre a mennyezetet.

Ahol kell, hozza létre a felszereléshez sziikséges mennyezeti
nyilast. (Meglévé mennyezetek esetén.)

- Afelszereléshez sziikséges mennyezetnyilas méreteit
a tartozék papirmintajaban talalja.

- Hozza létre a felszereléshez szlikséges mennyezeti nyilast.
A nyilas oldalatél a készulékhazig vagy a vizsgalati nyilasig
alkalmazza a hlt6kdzeg- és elvezetdcsoveket, illetve
a taviranyité vezetékezését (vezeték nélkili tipus esetén
erre nincs szilkség). Lasd a csévekre vagy a vezetékezésre
vonatkozé megfeleld szakaszokat.

- A mennyezetnyilas létrehozasa utan eléfordulhat, hogy meg
kell erésiteni a mennyezettartokat a mennyezet szintjének
meglrzéséhez és a vibralas megakadalyozasahoz.
Részletekért forduljon az épités kivitelez6jéhez.

Szerelje fel a felfiggesztd csavarokat. (Hasznaljon M8~M10
meéretl csavarokat.)

Meglév6 mennyezetekhez hasznaljon horgonyokat és Uj
mennyezetekhez hasznaljon sullyesztett beillesztést,
sullyesztett horgonyokat, vagy mas nem tartozék alkatrészeket
a mennyezet megerdsitéséhez, hogy az elbirja az egység
sulyat. A folytatas el6tt allitsa be a mennyezettél valé tavolsagot.
Szerelési példa (Lasd: 4. abra)

Mennyezetlemez

Horgony

HosszU anya vagy feszitécsavar
Felfliggesztd csavar

a Hh WN =

Almennyezet

MEGJEGYZES M A fenti alkatrészek egyike sem tartozék.

“é_ B Szabvanyostol eltéré felszerelés esetén
a részletekért Iépjen kapcsolatba a forgalmazéval.

Beltéri egység felszerelése

Opcionalis berendezések felszerelésekor (a diszitépanel kivételével)
olvassa el az opcionalis berendezések szerelési kézikdonyvét is.
Ahelyi feltételektél fiiggéen konnyebb Ilehet az opcionalis
berendezéseket az egység felszerelése el6tt felszerelni. Meglévd
mennyezetek esetén az egység felszerelése el6tt mindig szereljen fel
frissleveg6-bemeneti készletet.

1 Az egységet a mennyezetnyilasba szerelje.

- Rogzitse a felfliggeszté konzolt a felfliggeszté csavarhoz.
A felfiggesztd konzolt a fels6 és alsé oldalan anyaval és
csavaralatéttel biztonsagosan rogzitse.

- Afelfiiggeszt6é konzol rogzitése (Lasd: 5. abra)

Anya (nem tartozék)
Alatét (az egységhez mellékelve)

Felfliggeszté konzol

AW N =

Kettds anya (nem tartozék, meghudzni)

2 Rogzitse a felszerelés papirmintajat. (Csak Uj mennyezetek

esetén.)

- Afelszerelés papirmintaja megfelel a mennyezetnyilas
meéreteinek. Részletekért forduljon az épités kivitelezéjéhez.
- Afelszerelés papirmintaja jelzi a mennyezetnyilas kozepét.
Az egység burkolata jelzi az egység kézepét.
- A nyomtatott minta 90°-kal elforgathatd, hogy mind
a 4 oldalon képes legyen jelezni a helyes méreteket.
- Miutan kivagta a nyomtatott mintat a csomagolasrol,
a felszereléshez rogzitse a mellékelt csavarokkal
a papirmintat az egységhez a 7. abran lathaté modon.

1 Papirminta a felszereléshez
2 Csavarok (az egységhez mellékelve)
3 A mennyezet nyilasanak kozepe

3 Helyezze az egységet a megfelel6 poziciéba a felszereléséhez.

(Lasd: "El6késziiletek a szerelés elétt", 3. oldal.)

4  Ellenbrizze, hogy az egység vizszintesen helyezkedik-e el.

- Ne szerelje fel ferdén az egységet. A beltéri egység beépitett
elvezetbszivattyuval és Uszokapcsoldval rendelkezik.
(Amennyiben az egység a lecsapddas aramiranyahoz képest
ferde (az elvezetécsdvek oldala meg van emelve), az
uszokapcsold helytelentl mikddhet, ami vizszivargast
okozhat.)

- Egy vizszintmérével vagy vizzel t6ltott vinil csével
ellendrizze, hogy az egység mind a négy sarka vizszintes-e,
ahogy az a kovetkezd abran lathaté: 11. abra.

1 Vizszint

2 Vinil csé

5 Tavolitsa el a felszerelés papirmintajat. (Csak Uj mennyezetek

esetén.)

Szerelési kézikonyv

DAIKIN



Hitokozegcsovek szerelése

A kiltéri egységhez tartozé6 hiit6kozegcsdvek szerelésével
kapcsolatban lasd a kiltéri egységhez mellékelt szerelési
kézikonyvet.

A gazcsovek és a folyadékcsdvek mindkét oldalan végezze el a teljes
hészigetelési munkat. Kulénben vizszivargas lehet a kdvetkezmény.

A csdvek beszerelése el6tt ellendrizze a hasznalt hiitékdzeg tipusat.

A Az Gizembe helyezést képesitett hlitbkézeg-szereldvel kell

végeznie, a felhaszndlt anyagoknak és az (izembe

helyezésnek pedig meg kell felelnie a vonatkozé nemzeti

és nemzetk0zi szabalyozasoknak. Eurépaban az EN378
szabvanyt kell kdvetni.

B Hasznaljon csévagot, és peremezzen az R410A hiitékdzegnek
megfeleléen.

B Hogy megakadalyozza a por, para vagy mas idegen anyag
beszivargasat a cs6be, szoritsa el a végét, vagy fedje le
ragasztécsikkal.

B A kultéri egység hiit6kézeggel van feltoltve.

B A vizszivargas megakadalyozasa érdekében a gaz- és
a folyadékcsovek mindkét oldalan végezze el a teljes
hészigetelési munkat. Hészivattyl hasznalatakor a gazcsdvek
hémérséklete elérheti a 120°C-ot is. Haszndljon megfeleld
héallé szigetelést.

B A csOvek egységhez valé csatlakoztatdsakor vagy

leszerelésekor feltétlenll hasznaljon nyomatékkulcsot és
villaskulcsot is.

Nyomatékkulcs
Villaskulcs

Csécsatlakozd

AW N -

Hollandi anya

B Ne keverjen a megadott hiit6kdzegtél eltéré anyagot, példaul
levegét stb. a hiit6korbe.

B Kizarolag lagyitott anyagot haszndljon a hollandi anyas
kotésekhez.

B A hollandi anyas kétés méreteirdl és a meghuzonyomatékokrol
lasd: 1. tablazat. (A tdlhtzaskor a perem megsérilhet, és
szivaroghat a kotés.)

1. tablazat
Pereméatméré
Csdéatméro Meghuzé nyomaték A (mm) Perem rajza
6,4 15~17 Nem 8,7~9,1 902
5
29,5 33~39 Nem 12,8~13,2

16,2~16,6 W i F"—”

12,7 50~60 Nem

B A hollandi anya csatlakoztatasakor kenje be a perem belsé
felliletét éter- vagy észterolajjal, és el6szor csak kézzel huzza
meg 3-4 fordulatot.

— v
L N
I
i

B Ha hit6kozeggaz-szivargast észlel a felszerelés soran,
szell6ztesse ki a teriletet. A tlizzel érintkezé hitékdzeggaz
mérgez6 gazt bocsat ki.

B Gy6z6djon meg rola, hogy nem szivarog a hitékdzeggaz.
A beltérben szivargd, és egy flitbegyseég vagy egy f6z6lap révén
langnak kitett hiiték6zeggazbdl mérges gaz szabadulhat fel.

B Végll szigetelje le az alabbi abran lathatdé modon (a mellékelt
tartozékok segitségével).

12 53 45 1

2 Gazvezeték

Folyadékvezeték

3 llleszkedd szerelvényszigetelés
a folyadékcs6hoz

4 llleszked6 szerelvényszigetelés
a gazcséhoz

5 Szoritéelemek
(szigetelésenként
2 szoritéelemet hasznaljon)

A csoszigetelés eljarasa

1 6 3 2 64 5 163264J5

Csbszigetel6-anyag (nem tartozék)

Hollandi anyas kotés

Szerelvényszigetelés (az egységhez mellékelve)
Csészigetelé-anyag (f6 egység)

F6 egység

Szoritd (nem tartozék)

N OO g hA WON -

A gazcsovek kdzepes 1 tomitése (az egységhez mellékelve)
A folyadékcsovek kdzepes 2 tdmitése (az egységhez mellékelve)

Forditsa felfelé a varratokat
Csatlakoztassa az alaphoz

Szoritsa meg az alkatrészt (amely nem a csészigetel6-anyag)

OO0 w >

Az egység alapjatdl kezdve végezzen burkolast a hollandi
anyas kotés tetejéig

A B Helyi szigetelés esetén gy6z&6djon meg réla,
hogy az egység belsejében 1évé helyszini csévek
csOcsatlakozasait végig leszigetelte.
A nem szigetelt csdvek folyadéklecsapodast,
illetve érintés esetén égési sériilést okozhatnak.
B Gy6z6djon meg roéla, hogy a diszitépanel
(opcionalis berendezés) mianyag alkatrészein
nem maradt olaj.
Az olaj karosithatja a miianyag alkatrészeket.

DAIKIN
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Figyelmeztetés a forrasztashoz -

B A forrasztaskor gy6z6djon meg rola, hogy elvégezte
a nitrogénfavast.
A nitrogéncsere vagy a cs6be toérténd nitrogénfuvas nélkul
végzett forrasztas nagy mennyiségi oxidalt bevonatot hoz létre
a csovek belsejében, ami hatranyosan érinti
a hitékdzegrendszer szelepeit és kompresszorait,
és megakadalyozza a normalis mikodést.

B A csbbe torténd nitrogénbejuttatés kdzben végzett hegesztés
soran a nitrogén nyomasat allitsa 0,02 MPa értékre (azaz éppen
annyira, hogy érezhet6 legyen a béron) egy nyomascsdkkentd
szelep segitségével.

Nyomascsokkent6 szelep

1 2 3 4 5
O
e >
1 Hitékdzegesovek
2 Forrasztando rész
3 Tekercselés
4 Kézi szelep
5
6

Nitrogén

Elvezeto csovek szerelése

Az elvezetd csovek tesztelése utan illessze az elvezet6
tdmitést (4) (az egységhez mellékelve) a leereszt6tomid
fedetlen része folé (a leereszt6tomld és az egység teste kdzé).

1

Elvezetényilas (az egységhez csatlakoztatva)

Leereszt6tomld (az egységhez mellékelve)

Fém fogo (az egyseéghez mellékelve)
MEGJEGYZES: a tomités elszakitasa nélkiil
hajlitsa meg a fém fogot.
Nagy témités (az egységhez mellékelve)

5 Leeresztécsd (nem tartozék)

Burkolja be a mellékelt, a fém fogo és a leereszt6tomld folotti
nagy tomitést, és rogzitse a fogdkkal.

A teljes elvezet6 csOvet szigetelje az éplletben (nem tartozék).
Ha a leereszt6tdmli6t nem lehet megfeleld lejtére allitani,
szereljen a leereszt6tdmlbre egy leereszté emelScsdvet
(nem tartozék).

Az elvezetd csovek felszerelése B A csovek kialakitasa (Lasd: 6. abra)

Az alabbi abran bemutatott modon szerelje fel az elvezetd csoveket, 1 Mennyezetiemez

és tegye meg a paralecsapédas elleni dvintézkedéseket. A nem 2 Felfiiggesztd konzol

megfeleléen felszerelt csdvek szivargast okozhatnak, ezaltal 3 Beallithat6 tartomany

a butorok és a mas targyak elazasat okozhatjak. 4 Leereszt6 emeléesd (a vinilesd névleges atmérdje = 25 mm)
5 Leereszt6tomld (az egységhez mellékelve)
6 Fém fogd (az egységhez mellékelve)

1 Flggérad

Csatlakoztassa a leereszt6toml6t a leereszté emel6cs6hoz,
majd szigetelje le 6ket.

Csatlakoztassa a leereszt6tomlét a beltéri egység viztelenité
kifolyéjahoz, majd egy szoritéval szoritsa meg.

B Ovintézkedések

B Szerelje fel az elvezetd csoveket. -
- A csbvek legyenek a lehetd legrovidebbek, és leejtsenek
legalabb 1/100 értéki eséssel, hogy a levegd ne -
maradhasson a csében.
- A cs6 mérete legalabb akkora legyen, mint a csatlakoz6 csé -
mérete (20 mm nominalis atmérdji és 26 mm kiilsé atmérsju
vinilcs6 esetén). -
- Alehetd legjobban tolja ra a leeresztétomlét az elvezetdnyilasra.

N\

1 Elvezetdnyilas (az egységhez csatlakoztatva)

2 Leereszt6tdmlé (az egységhez mellékelve)

- Szoritsa meg a fém fogot az abran lathaté modon.

A leereszt6 emel6csdveket H2-nél kisebb magassagban
szerelje fel.

A leereszt6 emel6csdveket a beltéri egységhez képest derék-
szOgben, és az egységtdl legfeliebb 300 mm-re szerelje fel.
A leveg6buborékok megakadalyozasahoz a leereszt6tomiét
vizszintesen vagy kissé megdontve (<75 mm) szerelje fel.
Az egységbe magasemelési elvezetdszivattyu van
beszerelve. Erre a szivattyura az jellemzé, hogy minél
magasabban van a szivattyu, annal halkabb a vizelvezetés
hangja. Az elvezet&szivattyu elhelyezésére a 300 mm-es
magassag javasolt.

Diszitépanel H2
BYFQ60C 645 mm
BYFQ60B 630 mm

MEGJEGYZES A csatlakoztatott leereszt6tomi6 lejtése legfeljebb
fl.— 75mm lehet, hogy az elvezetényilasnak ne
- kelljen tovabbi er6hatasnak ellenallnia.

Az 1:100 aranyu lejtés biztositdsahoz minden
1-1,5 méterre szereljen fel tartéoszlopokat.

Tobb elvezetécsd egyesitésekor a kdvetkezd
abran lathatd médon szerelje fel a cséveket:
8. abra. Osszefutd  elvezetd  csdveket
valasszon, amelyek mérete = medfelel
a készllék teljesitményéhez.

1 Osszefutd elvezetd csovek T-csatlakozasa
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Az elvezetd csovek tesztelése

A csovek felszerelése utan ellenérizze, hogy az elvezetett viz siman
folyik-e.
B Fokozatosan adjon hozza korilbelll 11 vizet a levegbelvezetd
kimeneten keresztl.
A viz hozzdadasanak modszere (Lasd: 10. abra)

1 Muanyag 6nt6z6kanna (a csének kortilbelll 100 mm
hosszunak kell lennie)

2 Leereszt6 szervizkifolyd (gumi dugéval) (Ezen a kifolyon
eressze le a vizet a leeresztéedénybdl)

3 Elvezetdszivattyd helye

4 Kondenzvizcs6

5 Elvezetdnyilas (vizaramlas megtekintési pontja)

B Ellendrizze az elvezetés aramlasat.

B Ha az elektromos huzalozas elkésziilt
Ellen6rizze az elvezetés aramlasat HIDEG futtatas alatt
a "Prébalizem"”, 9. oldal cim{ részen olvasottak szerint.

B Ha az elektromos huzalozas nem készlilt el

- Két csavar eltavolitasaval vegye le a vezérlédoboz fedelét.
Csatlakoztassa az egyfazisu tapellatast (50 Hz, 230 V) az
egységek kozotti vezetékek csatlakozdblokkjanak 1. és
2. csatlakozoéihoz, és  csatlakoztassa  megfelel6en
a foldelévezetéket (lasd: 9. abra).

- Csatlakoztassa Ujra a vezérlédoboz fedelét, és kapcsolja
be az egységet.

- Ne érintse meg az dérvizszivattyut. Emiatt aramuitést
szenvedhetnek.

Vezérlédoboz burkolata

Egységek kozotti vezetékek

Foldkabel

Tapellatas csatlakozéblokkja

Fogo

Atviteli huzalozas

A jelatviteli vezetékek csatlakozépanele
Kabelbemeneti nyilas

Huzalozasirajz-cimke
(a vezérlédoboz fedelének a hatoldalan)

10 A taviranyit6 vezetéke

© 00 NG A WN =

Tapellatas csatlakozoblokkja (4)

@ 1.2 3
- -

&
i s

- Ellendrizze az elvezetdnyilason keresztul a dérvizelvezetés
mikodését.

- Az elvezetés dramlasanak ellen6rzése utan kapcsolja ki
az egységet, vegye le a vezérlédoboz fedelét, és huzza ki
ismét az egyfazisi tapvezetéket az egységek kozotti
vezetékek csatlakozéblokkjabdl. Csatlakoztassa Ujra
a vezérlédoboz fedelét.

Elektromos huzalozas

Altalanos utasitasok

B A  helyszini huzalozast és alkatrészeit egy képesitett
villanyszerelének kell felszerelnie, a vonatkozé eurépai és
nemzeti eléirasoknak megfeleléen.

B Csak réz vezetékeket hasznaljon.

B A Kkiltéri egység, a beltéri egységek és a taviranyitd
kabelezésekor kévesse az egység testéhez mellékelt
"Huzalozasi rajzot". A taviranyité kabelezésével kapcsolatban
"A taviranyitdhoz mellékelt szerelési kézikbnyv" szolgal
részletes informaciokkal.

B Az 6sszes huzalozast képesitett szakembernek kell végeznie.

B Halézati kapcsolét vagy egyéb, minden polust megszakitd
eszkozt kell a rogzitett huzalozasba iktatni a vonatkozo helyi és
nemzeti elirasoknak megfeleléen.

Ne feledje el, hogy ha Uzemeltetés kozben kikapcsolja
a fékapcsolot, a mikodés automatikusan Ujraindul, amikor
visszakapcsolja a tapellatast.

B A kiltéri egységhez csatlakoz6, az aramellatasrél gondoskodo
villamosvezetékek méretével, a foldzarlatvédelmi aramkor-
megszakitd és biztositék kapacitasaval, illetve a huzalozasi
utasitasokkal kapcsolatban lasd a kiltéri egységhez mellékelt
szerelési kézikdnyvet.

B Gy6z86djdon meg a légkondicionald foldelésérdl.

B Ne foldelje a berendezést:

- gazcsbvekhez: gazszivargas esetén robbanast vagy tuzet
okozhat.

- telefonfoldelésre és villamharitokhoz: vihar esetén
természetellenesen magas elektromos fesziiltséget okozhat.

- szennyvizcsdvekhez: kemény vinilcsévek hasznalata estén
nem lehetséges a foldelés.

B Gyb6zb6djdon meg rola, hogy a tapellatasi kabel és valamennyi
mas, az egységbe belépé kabel alakja az abranak megfeleld.

Elektromos jellemzék

MEGJEGYZES A részleteket lasd az "Elektromos adatok" fejezetben.

o

A helyszini huzalozas specifikacioi

Vezeték Méret (mm?) Hossz
A belter‘ll e_gysegek HO5VV-U4G(MH2) 25 _
kdzott
Az eqvsé Véddburkolattal
A ellatott vezeték 0,75-1,25 <500 m@)
) (2 eres)®
(1) Csak védett vezetékek esetén. Védelem hianyaban hasznalja a HO7RN-F

vezetéket.
(2) AKkils6 hatasokkal szembeni védelem érdekében a beltéri és kiiltéri egységek
kozotti jelatviteli vezetékeket egy kabelvezetdn keresztiil vezesse el,
és a kabelvezetét a hiitékozegcsovekkel egylitt vezesse at a falon.
Dupla szigetelésii vezetéket hasznaljon a taviranyitéhoz (véddburkolat
vastagsaga: 21 mm), vagy falon vagy cs6von keresztill futtassa a vezetékeket,
hogy a felhasznal6 ne érhessen hozzajuk.
(4) Ez ahossz a rendszer teljes maximalis kibdvitett hossza csoportvezérlés esetén.

@3
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Kabelezési példa és a taviranyité beallitasa

Huzalozas csatlakoztatasa (Lasd: 9. abra)

- A vezérl6doboz fedelének visszahelyezésekor ne szoritson
be egy vezetéket se.

- Az 6sszes vezetékkapcsolat elkészitése utan gittel vagy
szigetel6anyaggal (nem tartozék) toltse ki a burkolat
huzalozasi réseinek hézagjait, hogy ne jusson az egységbe

B Egységek kozotti vezetékek kiséllat, viz vagy szennyez&dés, ami a vezérlédoboz
Tavolitsa el a vezérlédoboz burkolatat (1), csatlakoztassa az révidzarlatat okozhatja.
egységek kozotti vezetékeket a tapellatas megfelelé szamu
csatlakozoblokkjahoz, majd csatlakoztassa a foldelévezetéket 2 A beltéri egységeket 6sszekotd kabelek dsszarama ne legyen
a foldcsatlakozéba. Ezalatt hiuzza keresztil a vezetékeket tobb, mint 12 A. Ha két tapvezetéket hasznal, amelyek
a vezérlédoboz burkolatan talalhaté lyukon, és az abran jelolt keresztmetszete nagyobb, mint 2 mm? (@1,6), vezesse el
maédon fogja Ossze a vezetékeket. a csatlakozéblokktdl a koteget az elektromos berendezésekre
B A taviranyito vezetéke vonatkozé szabvanyok szerint.
Tavolitsa el a vezérlédoboz burkolatat (1), huzza keresztul bell Az agat véddburkolattal kell ellatni, hogy a tapvezetékkel
a vezetékeket a vezérlédoboz burkolatan talalhaté lyukon, majd azonos, vagy annal nagyobb legyen a szigetelés.
csatlakoztassa a taviranyité vezetékeinek csatlakozoblokkjahoz.
Az abran jelolt médon rogzitse megfeleléen egy szoritoval 3 Ne csatlakoztasson kiilonb6z6 méreti vezetékeket ugyanahhoz
a vezetéket. a foldelés-kivezetéshez. A nem megfelel6 csatlakozas
B A csatlakoztatas utan csOkkentheti a védelmet.
Helyezze fel a kis tomitést (az egységhez mellékelve) e 1k A )
. . ; .. px 4 A taviranyitdo vezetékének legalabb 50 mm-re kell lennie az
a kabelekre, hogy megakadalyozza az egység kornyezetébdl i e s i s
W N . e L . egységek kozotti huzalozastdl vagy mas huzalozastol. Ha nem
torténd vizbeszivargast. Ha legalabb két kabelt hasznal, ossza . . . . et s
e M A . . tartja be ezt az utmutatast, az elektromos zaj a készilék hibas
a kis tdmitést a megfelel6 szamu darabra, majd burkolja be o 1o s .
. . miikodeését okozhatja.
vellk a kabeleket.
B Csatlakoztassa a vezérlédoboz fedelét. 5 A taviranyitd huzalozasahoz tekintse meg a taviranyitohoz
1 Vezérlddoboz burkolata mellékelt szerelési kézikdnyvet.
2 Egységek kozétti vezetékek . . . . . |
e MEGJEGYZES Az (igyfél kivalaszthatja a taviranyit6 termisztorat.
3 Foldkabel -
4 Tapellatas csatlakozoblokkja G
5 Szorité tartozék
Zc,m_ol(n?nj a OZ,e ) 6 Soha ne csatlakoztassa az egységek kozotti vezetékeket
6 Ataviranyit6 vezeteke a taviranyitd huzalozasahoz. Ez az egész rendszer miikodését
7 A taviranyité vezetékeinek csatlakozéblokkja karosithatja.
8 Kabelbemeneti nyilas
9  Huzalozasirajz-cimke (a vezérlddoboz fedelének a hatoldalan) 7 Csak a megadott vezetékeket hasznalja, és szorosan
csatlakoztassa a vezetékeket a kivezetésekhez. Gy6z6djon meg
Ovintézkedések réla, hogy a vezetékek nem helyeznek kilsé nyomast
. " il iass i i a kivezetésekre. A vezetékek legyenek rendezettek, hogy ne
1 f‘ talpellstas cls'eglskozot.ablaja?na:: thuzalozasa soran vegye gatoljanak mas berendezéseket, és ne feszitsék fel
Igyelembe fazaa |m'egjef‘:]yzese'e. . a szervizfedelet. Gy6z6djon meg réla, hogy a fedél szorosan
- Az egységek vezetekezése soran kerek csatlakozosarut zarodik. A nem megfelel6 csatlakozasok tulmelegedést és
hasznaljon a szigetel6foglalathoz a csatlakozéblokkhoz a legrosszabb esetben aramiitést vagy tiizet okozhatnak.
torténd csatlakozashoz. Ha nem rendelkezik ilyennel,
kévesse az alabbi utasitasokat.
12 :|; 1 Kerek csatlakozésaru
‘ | 2 Szigetel6foglalat felhelyezése
= 3 Vezetékek
- Ne csatlakoztasson kiilénb6z6 méretli vezetékeket
ugyanahhoz a tapellatas-kivezetéshez. (A kapcsolat
lazasaga tulmelegedést okozhat.)
- Hogy ne érhesse kilsé nyomas a vezetékcsatlakozasokat,
a rogzité huzalozashoz hasznalja (az egységhez mellékelt)
szoritokat. Szoritsa meg erésen. A huzalozas soran
gy6z6djén meg arrdl, hogy a vezetékek rendezettek, és nem
gubancolédnak 6ssze a vezérlédobozban. Zarja le erésen
a fedelet.
- Amikor ugyanolyan méretl vezetékeket csatlakoztat, az abra
alapjan csatlakoztassa azokat.
olel = e
A megadott elektromos vezetéket hasznalja. Csatlakoztassa
megfeleléen a vezetéket a sorkapcsokba. A kivezetésre
gyakorolt tulzott er6 nélkil rogzitse le a vezetéket. Az alabbi
tablazatban lathaté nyomatékokat hasznalja.
Taviranyité csatlakozoblokkja 0,79~0,97
Csatlakozoblokk az egységek vezetékezéséhez 1,18~1,44
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Kabelezési példa

A kiltéri egységek vezetékezésével kapcsolatban lasd a kiltéri
egységek szerelési kézikdnyvét.
Erésitse meg a rendszer tipusat:

B Paros tipusu vagy multi rendszer: 1 taviranyitoé vezérel 1 beltéri
egységet (normal rendszer).

B Egyidejlileg Uzemeld rendszer: 1 taviranyité vezérel 2 beltéri
egységet (a 2 beltéri egység ugyanugy lizemel).

B Csoportos vezérlés: 1 taviranyitd legfeljebb 16 beltéri egységet
vezérelhet (az Osszes beltéri egység a taviranyité alapjan
mikodik).

B 2 taviranyitos vezérlés: 2 taviranyitd vezeérel 1 beltéri egységet.

Paros tipusu vagy multi rendszer (Lasd: 12. abra)

Egyidejlileg Uzemel6 rendszer (Lasd: 13. abra)

Csoportos vezérlés (Lasd: 14. abra)

2 taviranyitds vezérlés (Lasd: 15. abra)

F6 tapellatas

Fékapcsold

Biztositék

Taviranyité (opcionalis tartozékok)

Beltéri egység (f6)

O G A~ W N =

Beltéri egység (segéd)

MEGJEGYZES Csoportvezérlés hasznalatakor nem kell kijelSlni
‘.l.— a beltéri egység cimét. A rendszer automatikusan
beallitja a cimet a bekapcsolaskor.

Ovintézkedések

1 Minden jelatviteli vezetéknek (kivéve a taviranyitd vezetékeit)
polaritasa van, és egyeznie kell a csatlakozo jelével.

2 Csoportos vezérlés esetén csatlakoztassa a taviranyitd
vezetékeit a f6 egységhez az egyidejlileg lUzemel6 rendszer
csatlakoztatasakor (a segédegység vezetékezése szikségtelen).

3  Csoportos vezérléshez hasznalt taviranyitd esetén valassza
alegtobb  funkciéval biré beltéri egységhez (példaul
a csatlakozo legyez&szarnyhoz) tartozé taviranyitét.

4 Abban az esetben, ha 2 taviranyitéval mikddteti az egyidejileg
lzemel6 rendszert, a taviranyitot csatlakoztassa a f6 egységhez
(a segédegység vezetékezése sziikségtelen).

5 Ha csoportos vezérlésben egyidejlleg Uzemeld, multi tipusu
rendszerhez  kapcsolja, mindenképpen csatlakoztassa
a vezetékeket a f6 egységhez.

6 Ne foldelie gazvezetékhez, vizvezetékhez, villamharitohoz és
telefonhoz a berendezést. A nem megfelel§ foldelés aramitést
okozhat.

A diszitépanel felszerelése

Lasd a diszitépanelhez mellékelt szerelési kézikonyvet.

A diszit6panel felszerelése utan gy6z&édjon meg réla, hogy nincs rés
a berendezés és a diszit6panel kozott. Kulénben a résbe levegd
juthat, és paralecsapddast okozhat.

Helyszini beallitas

A helyszini szerelést a taviranyitoval, a szerelési kézikdnyv
utasitasainak megfeleléen kell elvégezni.

B A beadllitas a "Modellszam", az "Els6é kédszam" és a "Masodik
kédszam" modositasaval végezhetd el.

B A bedllitdsrol és az Uzemeltetésrél a taviranyitd szerelési
kézikdnyvének "Helyszini beadllitas" cimi fejezetében olvashat.

A mennyezet magassaganak beallitasa

A Masodik kédszamot az alabbi tablazat szerint allitsa be, hogy
megfeleljen a felszerelés mennyezeti magassaganak. (A Masodik
kédszam gyari alapbedllitasa "01")

Mennyezetma- Masodik
gassag (m) Modszam Els6 kédszam kodszam
<27 N 13 (23) 0 01
>2,7 vagy < 3,0 H 13 (23) 0 02
>3,0 vagy < 3,5 S 13 (23) 0 03

A mennyezet magassagara vonatkoz6 adat a minden iranyba torténé
levegbelvezetésre vonatkozik.

A levegéelvezetés iranyanak beallitasa

A levegéelvezetés iranyanak (3 vagy 4 irany) médositasarol az
opcionalis blokkolébetét-készlet opcié kézikdnyvében olvashat.
(A Mésodik kédszam gyari alapbeallitdsa "01" minden teljes korl
levegbelvezetés esetén)

A levegé térfogatanak beallitasa a termosztat
vezérléjének KIKAPCSOLT allapotaban.

A termosztat vezérlésének beallitasa el6tt vegye fel a kapcsolatot az
Ugyféllel annak kideritésére, hogy az reagal-e a kdrnyezetre.

(A masodik kédszam "02" a hitétermosztat KIKAPCSOLT allapota
esetén, a tobbi pedig gyari beallitas szerint "01".)

Els6 Masodik

Beallitas Modszam(") kédszam kédszam

A ventilator kikapcsolasa | Normal 01
a termosztat KIKAPCSOLT [ cajiitas 11(21) 2

allapotaban (hiités/fiités) 02

LevegSmennyiség a hiitési |LL 01
termosztat KIKAPCSOLT | Bsszeallitasi 12(22) 6

allapotaban térfogat 02

Levegémennyiség a fiitési |LL 01
termosztat KIKAPCSOLT | Bsszeallitasi 12(22) 3

allapotaban térfogat 02

(1) A modszam bedllitdsa a csoport szamara kotegelten torténik. Az egyéni
egységek bedllitdsainak moédositasahoz vagy jovahagyasahoz allitsa be
a zardjelben talalhaté modellszamot

A levegdsziird jelének beallitasa

A vezetékes tavvezérlé folyadékkristalyos kijelzéje, alkalmas
a szlrétisztitas esedékességének kijelzése (szlré szimbdlum),
az eltelt tzemodranak a fliggvényében.

A Masodik kdédszamot a helyiségben |évé kosz, vagy por
mennyiségének megfeleléen médositsa. (A Masodik kédszam gyari
alapbeallitasa "01" a leveg6sziir6 enyhe szennyezddése esetén)

A leveg6sziir6 szennyezédése

Megjelenitési Masodik

Beadllitas id6koz Médszam  Els6 kédszam kédszam
Enyhe +2500 ora 10 (20) 0 01
Komoly +1250 6ra 10 (20) 0 02
Nincs kijelzés — 10 (20) 3 02

Vezeték nélkili taviranyitdk hasznalatakor cimbeallitast kell
hasznalni. A beallitasi utasitdsokat a vezeték nélkili taviranyitod
szerelési kézikényvében talalja.
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Az egyidejlileg lizemel6 rendszerben miik6dé beltéri
egységek szamanak beallitasa

Az egyidejlleg Uzemel6 rendszer lzemmdd hasznalata esetén
a tablazat alapjan médositsa a masodik kddszamot. (1 csatlakoztatott
egység esetén a masodik kddszam gyari alapbeallitasa "01".)

Elsé Masodik
Beallitas Médszam kédszam kédszam
Paros rendszer (1 egység) 01
Egyidejlileg tizemeld 02
rendszer (2 egység)
Egyidejlileg lizemelé 11(21) 0 03
rendszer (3 egység)
Egyidejlleg tizemeld 04
rendszer (4 egység)

Az egyidejlileg Uzemeld rendszer Uzemmdd hasznalatakor kilon
allitsa be a f6 és segédegységeket a kdvetkez6 szerint: "Egyidejlileg
Uzemel6 rendszer egyéni beallitasa", 9. oldal.

Vezeték nélkiili taviranyitok hasznalata esetén

Vezeték nélkdli taviranyitok hasznalatakor a vezeték nélkdli
taviranyitok cimbeallitasa szlkséges. A bedllitdsi utasitasokat
a vezeték nélkuli taviranyitd szerelési kézikényvében talalja.

Egyidejlileg lizemeld rendszer egyéni beallitasa

Koénnyebb, ha az opcionalis taviranyitét hasznalja a segédegység
beallitasahoz.

Végezze el a kovetkezd eljarasokat a f6 és a segédegység kilon
beallitasahoz.

Eljaras (Lasd: 16. abra)

F6 tapellatas

Fékapcsolo

Biztositék

Taviranyité (opcionadlis tartozékok)

Beltéri egység (f6)

O G A W N =

Beltéri egység (segéd)

1 Moddositsa a masodik kddszamot "02" (egyéni beadllitas) értékre,
igy a segédegység kiilon beallithatd. (A Masodik kédszam gyari
alapbeallitasa "01", azaz egyesitett beallitas.)

Masodik
Bedllitas Médszam Els6 kédszam kédszam
Egyesitett beallitas 01
11 (21) 1
Egyéni beadllitasok 02

2 Végezze el a f6 egység helyszini beallitasat.
3 A (2)-es Iépést kovetden kapcsolja ki a tapellatas fékapcsolojat.

4 Valassza le a taviranyitét a f6 egyseégrél, és csatlakoztassa
a segédegységhez.

5 Kapcsolja be ismét a tapellatas fékapcsoldjat, majd az (1)-es
|épéshez hasonléan médositsa a masodik kodszamot "02", azaz
egyeéni beallitas értékre.

6 Végezze el a segédegység helyszini beallitasat.

7 A (6)-os lépést kdvetden kapcsolja ki a tapellatas fékapcsolojat.
Kett6 vagy tobb segédegység hasznalata esetén ismételje meg
a (4)—(7) lépést az Osszes segédegység esetén.

8 A  bedllitast kovetben valassza le a taviranyitot
a segédegységrol, és csatlakoztassa Ujra a féegységhez. Ezzel
véget ért a bedllitasi folyamat.

Nem szikséges Ujravezetékeznie a f& egység taviranyitdjat
a segédegység opciondlis taviranyitdjanak hasznalata esetén.
(De tavolitsa el a f6 egység taviranyitéjanak csatlakozépaneljéhez
csatlakoztatott vezetékeket.)

Prébalizem
Lasd: "A kivitelezés soran és a felszerelés befejezésekor ellenérizze
a kodvetkezoket", 2. oldal.

A hiitékdzegcsovek, az elvezetd csdvek és az elektromos huzalozas
kiépitését kovetbéen az egység védelme érdekében végezze el
megfeleléen a probaltzemet.

Prébaiizem a diszitépanel felszerelése utan

1 Nyissa ki a gaz oldali elzarészelepet.
2 Nyissa ki a folyadékoldali elzaroszelepet.
3 6 dran at toltse a hajtokartok fitéegységét.

4 A taviranyitoval allitsa be a hiités Gzemmadot, és a BE/KI gomb
megnyomasaval inditsa el az izemeltetést.

5 Nyomja meg a Vizsgalat/Probalizem gombot | ¥¥/TEST
4 alkalommal (vezeték nélkili taviranyiton 2 alkalommal), és
3 percig mikddtesse az egységet Probalizem médban.

6 Nyomja meg a levegbaramlas iranyanak beallitasa gombot

~L=SWING| annak ellenérzésére, hogy az egység mikodik-e.
7 Nyomja meg a Vizsgalat/Probalizem gombot | <&5/TEST |, és

mikodtesse normal médon az egységet.

8 Az Uzemeltetési kézikdnyvnek megfeleléen ellenérizze az
egység mikodéseét.

Prébalizem a diszitépanel felszerelése elétt

MEGJEGYZES Ne érintse meg az elvezetészivattydt, mert ez aramii-
‘.l.— tést okozhat.

1 Nyissa ki a gaz oldali elzarészelepet.
2 Nyissa ki a folyadékoldali elzarészelepet.
3 6 ¢ran at toltse a hajtokartok fitéegységét.

4 A vezetékes taviranyitoval allitsa be a hités Uzemmaodot, és
a BE/KI gomb megnyomasaval inditsa el az izemeltetést.

5 Nyomja meg a Vizsgalat/Probaiizem gombot | <&$/TEST
4 alkalommal, és 3 percig mikddtesse az egységet Probalizem
maédban.

6 Nyomja meg a Vizsgalat/Prébalizem gombot | @s/TEST |,

és mikodtesse normal médon az egységet.

7 Az Ulzemeltetési kézikdnyvnek megfeleléen ellenérizze az
egység mikodését.

8 Kapcsolja ki a tapellatas f6kapcsoldjat az lizemeltetés utan.

Ovintézkedések

1 Ha probléma adodik, és az egység nem mikddik, tekintse meg
a kultéri egység szerelési kézikdnyvét, vagy lépjen kapcsolatba
a forgalmazoéval.

2  Egyéni mikddésl rendszertipus esetén lasd a klltéri egység
szerelési kézikonyvét.

3  Végezzen prébalizemet a diszitépanel felszerelése utan, ha
a vezeték nélkili taviranyitét hasznalja.
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Huzalozasi rajz

Beltéri egység

ATP e, Nyomtatott aramkortabla
C105..cciiiieen. Kondenzator (M1F)

DST. i A jel panel DIP kapcsoldja

FIU. i, Biztositék (F, 5 A, 250 V)

HAP ..o Villogé lampa (z6ld szervizkijelz8)
K2R...oooiiiiii Magneses relé

MAF Ventilatormotor

Elvezet8szivattyu-motor
Legyezédmotor
Hémérséklet-érzékeld (levegd)
Hémérséklet-érzékeld (hécseréld)

Uszokapcsolo

Vezeték nélkiili taviranyité (vevé/megjelenité egység)

A2P .. Nyomtatott aramkortabla

A3P .. Nyomtatott aramkortabla

BST .o A jel panel nyomégombija

HAP e Ellenérzélampa (be, voros)
H2P..ooiiiiiiiie Ellendérzélampa (id6zit6, zold)

H3P e Ellenérzélampa (sziré jel, zold)
HA4P...oooiie Ellenérzélampa (jégmentesités, narancs)
SST e Valasztékapcsolo (fé/al)
SS2..ciiiie Valasztokapcsold (vezeték nélkili cimkészlet)
ErzékelSkészlet

A4P Nyomtatott aramkortabla

ABP .. Nyomtatott aramkortabla

Di6dahid

Csatlakozoblokkok (vezérld)

Csatlakozoblokkok (vezérl)

Vezetékes taviranyito

RAT .o Hoémérséklet-érzékeld (levegd)

ZAF o, Zajsziird Az opcionalis kiegésziték csatlakozéja
s [ G FerritgyQr X24A......ccoovnen Csatlakozo (vezetékes taviranyito)
Z2C.iiiieiin, Ferritgy(irQ X33A. . Csatlakoz6 (adapter huzalozashoz)
PS. oo, Kapcsolélizem(i tapellatas X35A..ien. Csatlakozo (adapter tapellatasa)
RC v, Vevd X81A oo Csatlakozo6 (érzékel6készlet)
O TR Jelado
Megjegyzések

1 a4 : Kivezetés ©3, I : Csatlakozo 2 M-: : Helyszini huzalozas

2 Kdzponti taviranyité hasznalatakor a vezérlé mellékelt szerelési kézikdnyvének megfeleléen csatlakoztassa azt az egységhez.

3 Az opciondlis elektromos panelek csatlakoztatdsahoz az X2A, X8A, X33A, X35A és X36A jell sorkapcsokat hasznalja.

Ontisztit6 diszitépanel hasznalatakor lasd az dntisztité diszitépanel huzalozasi rajzat.

4 Csatlakoztassa a HUZALOZASI ADAPTER aramforrasat kdzvetleniil a beltéri egység csatlakozdblokkjahoz (X2M).

5 Fé/al izemmadvaltas esetén lasd a taviranyitéhoz mellékelt (izemeltetési kézikonyvet.
6 Szinjeldlés
BLK : Fekete BLU 1 Kék BRN : Barna
GRN : Zold GRY : Szirke ORG : Narancssarga
PNK : Rézsaszin RED : Piros WHT : Fehér
YLW : Sarga

In case of simultaneous operation system
Indoor unit (Master) / (Slave)

To outdoor unit

Remote controller

Control box

Receiver/display unit

Central remote controller

Wired remote controller

: Egyidejlileg izemeld rendszer esetén
: Beltéri egység (f6) / (segéd)

: A kltéri egységhez

: Taviranyité

: Vezérl6doboz

: Vevé/megjelenitd egység

: Kézponti taviranyitd

: Vezetékes taviranyitd

DAIKIN
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