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Amin (m2)

Flo
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it 
(c)

Wall-mounted unit (b)

Ceiling-mounted unit (a)

m (kg)

Ceiling-mounted
unit(a)

4.6 13.4 4.6 180
4.8 14.6 4.8 196
5.0 15.8 5.0 213

—

5.2 17.1

—

5.2 230

1.843 3.64

5.4 18.5

1.843 28.9

5.4 248

2.0 3.95

5.6 19.9

2.0 34.0

5.6 267

2.2 4.34

5.8 21.3

2.2 41.2

5.8 286

2.4 4.74

6.0 22.8

2.4 49.0

6.0 306

2.6 5.13

6.2 24.3

2.6 57.5

6.2 327

2.8 5.53

6.4 25.9

2.8 66.7

6.4 349

3.0 5.92

6.6 27.6

3.0 76.6

6.6 371

3.2 6.48

6.8 29.3

3.2 87.2

6.8 394

3.4 7.32

7.0 31.0

3.4 98.4

7.0 417

3.6 8.20

7.2 32.8

3.6 110

7.2 441

3.8 9.14

7.4 34.7

3.8 123

7.4 466

4.0 10.1

7.6 36.6

4.0 136

7.6 492

4.2 11.2

7.8 38.5

4.2 150

7.8 518

4.4 12.3

7.956 40.1

4.4 165

7.956 539

m (kg) Amin (m2)

4.6 20.0
4.8 21.8
5.0 23.6

—

5.2 25.6

1.843 4.45

5.4 27.6

2.0 4.83

5.6 29.7

2.2 5.31

5.8 31.8

2.4 5.79

6.0 34.0

2.6 6.39

6.2 36.4

2.8 7.41

6.4 38.7

3.0 8.51

6.6 41.2

3.2 9.68

6.8 43.7

3.4 10.9

7.0 46.3

3.6 12.3

7.2 49.0

3.8 13.7

7.4 51.8

4.0 15.1

7.6 54.6

4.2 16.7

7.8 57.5

4.4 18.3

7.956 59.9

Wall-mounted
unit(b)

m (kg) Amin (m2)

Floor-standing
unit(c)

m (kg) Amin (m2)
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Originalinstruktionerna är skrivna på engelska. Alla övriga språk är översättningar av originalinstruktionerna.

*Gäller endast om denna enhet är ansluten till följande modeller av utomhusenheter:
RZAG71, RZAG100, RZAG125, RZAG140, RZASG71, RZASG100, RZASG125, RZASG140.

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Överskrid inte följande "SÄKERHETSFÖRESKRIFTER". 
Denna produkt lyder under beskrivningen "utrustning som ej är tillgänglig för allmänheten".
Läs dessa instruktioner noggrant före installationen.
Spara handboken på lättillgänglig plats för framtida bruk som referens.

I denna handbok finns två varningstyper, VARNING och FÖRSIKTIGT.
Följ noggrant alla säkerhetsföreskrifter nedan: de är alla viktiga för din säkerhet.

VARNING ........... Anger en potentiellt farlig situation som kan resultera i dödsfall eller allvarlig skada 
om den inte undviks.

FÖRSIKTIGT ..... Anger en potentiellt farlig situation som om den inte undviks, kan resultera i mindre 
eller måttlig skada.
Kan också användas för att varna för osäkra metoder.

• Efter slutförd installation testar du enheten och kontrollera att den fungerar som den ska. Ge användaren 
tillräckligt med instruktioner avseende användning och rengöring av inomhusenheten enligt bruksanvisningen. 
Uppmana användaren att förvara den här handboken tillsammans med bruksanvisningen för framtida behov.

Läs säkerhetsföreskrifterna i den här 
handboken innan enheten börjar användas. Denna enhet är fylld med R32.*
1 Svenska
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VARNING
• Låt leverantören eller kvalificerad personal utföra installationen.

Felaktig installation kan orsaka vattenläcka, elektriska stötar eller eldsvåda.
• Utför installationen i enlighet med den här installationshandboken.

Felaktig installation kan orsaka vattenläcka, elektriska stötar eller eldsvåda.
• Kontakta leverantören i händelse av ett kylmediumläckage.

När luftkonditioneringsanläggningen ska installeras i ett litet rum måste åtgärder vidtas som förhindrar 
att kylmedium som läcker ut överskrider gränsvärdet i händelse av en läcka.
Annars kan detta leda till en olycka orsakad av syrebrist.

• Använd endast föreskrivna delar och tillbehör under installationen.
Om de föreskrivna delarna inte används kan det orsaka vattenläcka, elektriska stötar, eldsvåda eller 
att enheten faller ned.

• Installera aggregatet på ett fundament som tål dess vikt.
Ett otillräckligt fundament kan resultera i att utrustningen faller ned och orsakar kroppsskada.
Det kan också leda till vibrationer i inomhusenheter samt störande oljud.

• Utför det angivna installationsarbetet med hänsyn till starka vindar, orkaner eller jordbävningar. 
Felaktig installation kan orsaka olyckor, t.ex. att aggregatet faller ned.

• Kontrollera att allt elarbete utförs av kvalificerad personal enligt tillämpliga föreskrifter (anm. 1) och den här 
installationshandboken.
Använd en separat elkrets. Även vid en kort kabel ska du kontrollera att kabeldragningen är lång nog och 
aldrig skarva kabeln för att få korrekt längd.
Otillräcklig kapacitet i elkretsen eller felaktig elkonstruktion kan leda till elstötar eller eldsvåda.
(anm. 1) Tillämplig föreskrift betyder "Alla internationella, europeiska, nationella och lokala direktiv, lagar, 

bestämmelser och/eller föreskrifter som är relevanta och tillämpliga för en viss produkt eller 
domän". Jorda luftkonditioneraren.

• Jorda luftkonditioneraren.
Anslut inte jordningen till en gasledning, vattenledning, åskledare eller jordning för en telefonledning.
Ofullständig jordning kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.

• Installera en jordfelsbrytare.
Om inte detta följs kan elektriska stötar och eldsvåda uppstå.

• Stäng av strömmen innan du vidrör några elektriska komponenter.
Vidrör inga strömförande delar eftersom detta kan orsaka elektriska stötar.

• Kontrollera att allt kablage är säkert. Använd föreskrivna kablar och kontrollera att ingen yttre påverkan 
finns på terminalanslutningar eller kablar.
Felaktig anslutning eller infästning kan orsaka överhettning eller eldsvåda.

• Vid koppling mellan inomhus- och utomhusenheter, samt strömförsörjningen ska kablarna formas så att 
locket till styrboxen kan fästas ordentligt.
Om kontrollboxens lock inte sitter på plats kan det orsaka överhettning av terminaler, elstötar eller 
eldsvåda.

• Om kylmediumångor läcker ut under installationsarbetet måste området omedelbart ventileras.
Giftig gas kan produceras om kylmediumångor kommer i kontakt med eld.

• Kontrollera efter slutfört installationsarbete att det inte finns något läckage av kylmediumångor.
Giftig gas kan produceras om kylmediumångor läcker in i rummet och kommer i kontakt med en 
värmekälla, t ex en värmefläkt, ugn eller spis.

• Vidrör aldrig utläckt köldmedium. Detta kan orsaka allvarliga kylmediumskador.
• Kontrollera att installation, service, underhåll och reparation följer instruktionerna från Daikin och tillämplig 

lagstiftning (till exempel nationella regler för gashantering) samt endast utförs av behöriga personer.
• Vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga att smådjur söker skydd i enheten. Smådjur som kommer i 

kontakt med strömförande delar kan orsaka fel, rökutveckling eller eldsvåda.
• Apparaten ska förvaras i åtanke att förhindra mekaniska skada, i ett välventilerat rum utan kontinuerligt 

aktiva antändningskällor (exempel: öppen eld, en gasolvärmare eller ett elektriskt element som är på) med 
en rumsstorlek som angivits i kapitel "VAL AV INSTALLATIONSPLATS" på sidan 6 (endast för köldmedie 
R32).
Svenska 2
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FÖRSIKTIGT
• Installera dräneringsrör enligt den här installationshandboken för att ge en god dränering och isolera röret 

för att förhindra kondensation.
Felaktig dränering kan orsaka vattenläckor och fuktskador på möbler.

• Installera luftkonditioneringen, strömkabeln, fjärrkontrollkabeln och signalkabeln minst 1 meter från 
TV- eller radioapparater för att förhindra bildstörningar eller brus.
(Beroende på radiovågorna kan ett avstånd på 1 meter vara otillräckligt för att eliminera bruset.)

• Installera inomhusenheten så långt bort som möjligt från lysrörsarmaturer.
När det trådlösa fjärrkontrollpaketet installeras kan fjärrkontrollens räckvidd kan vara kortare än väntat 
i rum med elektroniskt startade lysrör.

• Ljudtrycknivån är lägre än 70 dB(A).
• Installera inte luftkonditioneringen på någon av följande platser:

1. Där det finns en dimma av olja, oljespray eller ånga, i t ex ett kök.
Plastkomponenter kan brytas ned och falla ut eller orsaka vattenläckor.

2. Där frätande gas, t.ex. gas av svavelhaltig syra, produceras.
Korrosion av kopparrören eller lödda delar kan göra att kylmediet läcker ut.

3. I närheten av maskiner som avger elektromagnetiska vågor.
Elektromagnetiska vågor kan störa styrsystemet och göra att utrustningen inte fungerar som den ska.

4. Där brandfarliga gaser kan läcka ut, där kolfiber eller lättantändligt damm finns i luften eller där 
brandfarliga ämnen hanteras, till exempel thinner eller bensin.
Om gasen läcker ut och stannar vid luftkonditioneringsanläggningen kan det orsaka en eldsvåda.

• Luftkonditioneringsenheten är inte avsedd för användning i en potentiellt explosiv miljö.

2. FÖRE INSTALLATION
När du packar upp inomhusenheten eller flyttar den efter att ha packat upp den ska du hålla 
i hängarna (4 platser) och inte påfresta några andra delar (särskilt inte kylmediumrör, dräneringsrör 
eller plastdetaljer).
Se till att kontrollera att kylmedlet används enligt utomhusenhetens specifikationer. (Om fel kylmedel 
används fungerar inte enheten som den ska.)
• Kontrollera i förväg att det köldmedie som ska användas för installationsarbete är enligt utomhusenhetens 

specifikationer.
(Enheten fungerar inte om fel kylmedium används.)

• För installation av utomhusenheten, se installationshandboken som medföljer denna.
• Kasta inte bort tillbehören förrän installationen är slutförd.
• När inomhusenheten burits in i rummet ska den skyddas med förpackningsmaterial så att den inte skadas.

(1) Bestäm vägen som enheten ska bäras till rummet.
(2) Packa inte upp enheten förrän den burits till installationsplatsen.

Om det är nödvändigt att packa upp den tidigare bör enheten lyftas med en mjuk lina eller med rep 
och skyddsplattor för att undvika skador eller repor på enheten.

• Låt kunden köra inomhusenheten med den medföljande bruksanvisningen.
Förklara för kunden hur systemet ska användas (särskilt med avseende på rengöring av luftfilter, 
driftprocedurer och temperaturinställningar).

• Välj installationsplats med installationsmallen (används tillsammans med förpackningen) som referens.
• Använd inte luftkonditioneringen i saltbemängd luft, t.ex. kustområden, i fordon eller fartyg, eller med 

frekventa spänningsvariationer, t.ex. i fabriker.
• Ladda ur statisk elektricitet från kroppen innan du öppnar styrboxens lock och innan du utför kabelanslutning.

Skador kan annars uppkomma på elektronikkomponenter.
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2-1 TILLBEHÖR
Kontrollera att följande tillbehör medföljer enheten.

2-2 EXTRA TILLBEHÖR
• För den här inomhusenheten anskaffas fjärrkontrollen separat.

(Observera att fjärrkontrollen inte krävs för samtidig körning av slavenheter.)
• Det finns 2 typer av fjärrkontroller: trådbundna och trådlösa.

Installera fjärrkontrollen på en plats som du bestämt tillsammans med kunden.
Se katalogen för tillämplig modell.
(Instruktioner för installation av fjärrkontrollen finns i den medföljande installationshandboken.)

Namn (1) Dräneringsslang (2) Metallklämma (3) Bricka för 
hängaren (4) Klämma (5) Bricka, klämma

Antal 1 st 1 st 8 st 10 st 4 ark

Form

Namn Tätningsmaterial för skarvar Tätningsmaterial (10) Böj (11) Installations-
mönster

Antal 2 st 1 st (8): 1 ark
(9): 3 ark 1 st 1 ark

Form
(6) För gasrör (7) För vätskerör

(8) Stor

(9) Liten

Namn (12) Tätningsmaterial (13) L-format rör (14) Skruv (15) Fibertyg
(Diverse)
• Bruksanvisning
• Installations-

handbok
• Konformitets-

deklaration

Antal 1 st 1 st 5 st 1 ark

Form

Används vanligtvis i 
förpackningsmaterialet
Svenska 4
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VAR NOGA MED FÖLJANDE NÄR DU UTFÖR ARBETET OCH KONTROLLERA DESSA IGEN 
EFTER SLUTFÖRT ARBETE.

1. Följande ska kontrolleras efter slutfört installationsarbete

Gå igenom punkterna i "FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER" igen.

2. Kontrolleras vid leverans

Förklaring av olika driftsfrågor

Kontrollera Vid fel Kryssa för
Är luftkonditioneringen fast monterad? Fall/vibrationer/oljud
Är installationsarbetet av luftkonditioneringen 
komplett? Fungerar ej · utbränd

Har du utfört ett läckagetest med det testtryck som 
anges i installationshandboken för utomhusenheten? Kyler/värmer inte

Är isoleringen för kylmediumrör och dräneringsrör 
helt slutförd? Vattenläckor

Fungerar dräneringen som den ska? Vattenläckor
Stämmer matningsspänningen med det som står 
på tillverkarens dekal på luftkonditioneringen? Fungerar ej · utbränd

Är du säker på att inga fel finns i kabeldragningen, 
rördragningen eller att det finns något glapp? Fungerar ej · utbränd

Är jordningen komplett? Fara vid läckage
Är storleken på elkablarna enligt specifikationen? Fungerar ej · utbränd
Är något av luftintagen eller luftutloppen på enheten 
blockerade av något hinder?
(Det kan leda till kapacitetsförsämringar på grund 
av att fläkten stannar eller funktionsfel.)

Kyler/värmer inte

Har du registrerat kylmediumrörlängden och den 
påfyllda mängden kylmedium?

Det är oklart hur mycket kylmedium 
som finns i systemet.

Kontrollera Kryssa för
Har lokal inställning utförts? (vid behov)
Är locket på styrboxen, luftfiltret och insugsgallret monterat?
Kommer kall luft ut vid kylning och varm luft ut vid uppvärmning?
Har du förklarat hur användningen går till medan du visat kunden bruksanvisningen?
Har du förklarat kylningsdrift, uppvärmningsdrift, avfuktningsdrift och automatisk (kylning/
uppvärmning) drift som beskrivs i bruksanvisningen för kunden?
Om du ställer fläkthastigheten vid termostaten till AV, har du förklarat den inställda 
fläkthastigheten för kunden?
Lämnade du bruksanvisningen och installationshandboken till kunden?

Utöver allmän användning är det nödvändigt att både förklara och be kunden läsa om punkter 
i bruksanvisningen märkta VARNING och FÖRSIKTIGT, eftersom dessa kan orsaka kropps- 
och sakskador. 
Du måste också förklara punkterna under "DETTA ÄR INTE ETT FUNKTIONSFEL" för kunden och 
låta kunden läsa igenom dem noga.
5 Svenska



4PSV469441-1F.book  Page 6  Monday, August 8, 2022  2:43 PM
3. VAL AV INSTALLATIONSPLATS
Håll i hängarna (4 platser) när du flyttar inomhusenheten vid eller efter uppackning och belasta inte 
kylrör (kylmedium eller dränering) eller plastdetaljer.
(1) Välj en installationsplats som uppfyller följande villkor och få kundens godkännande.

• Där den kalla och varma luften sprids jämnt i rummet.
• Där inga hinder blockerar luftflödet.
• Där dräneringen kan säkerställas.
• Där innertaket inte lutar.
• Där det finns tillräcklig hållbarhet för att klara inomhusenhetens vikt (enheten kan annars vibrera och 

komma i kontakt med innertaket vilket orsakar ett irriterande ljud).
• Där tillräckligt utrymme för installation och underhåll kan tillgodoses. (Se bild 1 och bild 2)
• Där rörlängden mellan inomhus- och utomhusenheterna inte blir längre än vad som är tillåtet. 

(Se utomhusenhetens installationshandbok.)
• Där det inte finns risk för läckor av brandfarliga gaser.

Så här bestämmer du minsta golvyta (endast för köldmedie R32). Använd diagrammet eller tabellen 
för att bestämma minsta golvyta. Se bild 1 på främre skyddets insida.
m       Total mängd påfyllt köldmedium i systemet
Amin  Minsta golvyta
(a)      Ceiling-mounted unit (= Takmonterad enhet)
(b)      Wall-mounted unit (= Väggmonterad enhet)
(c)       Floor-standing unit (= Enhet som står på golvet)

Nödvändigt utrymme för installation (mm)

∗Tillräckligt utrymme krävs för att demontera hörnskyddet. (OBS 2!)

FÖRSIKTIGT
• Installera inomhus- och utomhusenheter, strömkablar, fjärrkontrollkablar och signalkablar minst 1 meter 

från TV- eller radioapparater för att förhindra bildstörningar eller brus.
(Beroende på radiovågorna kan ett avstånd på 1 meter vara otillräckligt för att eliminera bruset.)

• Installera inomhusenheten så långt bort som möjligt från lysrörsarmaturer.
När det trådlösa fjärrkontrollpaketet installeras kan fjärrkontrollens räckvidd kan vara kortare än väntat i 
rum med elektroniskt startade lysrör. (OBS 1!)

Bild 1

När luftutloppet är stängt

2500 eller mer från golvnivå
För hög installation10

00
 

el
le

r m
er

1500 eller 
mer Sugning

Hinder

Utlopp

Golvnivå

*
30 eller mer

(OBS 2!)

Bild 2

Inomhusenhet Inomhusenhet

(OBS 1!)
Belysning

Utblåsfläkt

Utlopp

1500 
eller mer

1500 eller mer

2000 eller mer

Avstånd mellan inomhusenheter 4000 eller mer
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OBS!
1. Restriktioner gäller belysning av exponerad typ, men inte infälld typ.
2. När luftutloppet är stängt måste det utrymme som visas med "∗" ha en distans på minst 30 mm.
3. För inställning av vågrät luftflödesriktning, se bruksanvisningen som medföljer inomhusenheten och 

fjärrkontrollen.

(2) Takhöjd
• Denna inomhusenhet kan hängas från taket på höjder upp till 3,5 m (modellerna 100·125: upp till 4,0 m).
• Om takhöjden överstiger 2,7 m (modellerna 100·125: 3,2 m) är det nödvändigt att ställa in dem på plats 

via fjärrkontrollen. Se "10. LOKAL INSTÄLLNING".

(3) Luftutloppsriktning
Välj luftutloppsmönster enligt installationsplatsen.
För 2- och 3-vägsluftflöde görs inställningar på plats via fjärrkontrollen. 
Detaljerad information finns i kapitlet "10. LOKAL INSTÄLLNING".
(Försiktigt) Eftersom det finns begränsningar på röranslutningssidan ska du välja luftutloppsmönster 

enligt bild 3.
Namnen på luftutloppet visas i med antalet " "-markeringar på undersidan av luftutloppet. (Se bild 4)

(4) Använd upphängningsbultar för installationen.
Undersök om installationsplatsen klarar inomhusenhetens vikt och häng vid behov upp enheten med 
bultar efter förstärkning med balkar eller dylikt
(se installationsmallen (11) för monteringslutning).

Bild 3

(Tömningsmönster) (sett från taket)
4-vägstömning 3-vägstömning

2-vägstömning (blockeringsmaterialsats för 
2-vägstömning krävs (tillbehör))

13

2

4

1

2 2

4

13

2

1

2

4

: Utloppsrör bakåt 
(rakt utlopp)

: Utloppsrör åt höger 
(röret måste böjas)

Valfritt utloppsmönster 
går att välja för utloppsrör 
i uppåtgående riktning.

Indikationen  "           " 
visar utloppsriktning för 
köldmedierör.

.

Namn på luftutlopp Indikering på inomhusenhet

Indikering på 
inomhusenhet

Nr. på 
luftutlopp

Inomhusenhet

Luftutlopp 1
Luftutlopp 2
Luftutlopp 3
Luftutlopp 4

*   : Denna indikering visar luftflödesriktningen.
För hänvisning av luftutloppsnr. till indikering på 
inomhusenhet.

Bild 4

4
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4. FÖRBEREDELSER INFÖR INSTALLATION
(1) Kontrollera platserna för inomhusenhetens upphängningsbultar, rörutloppshål, 

dräneringsutloppshål och elinföringshål. (Ritningarna visar vyn från taket.) (Se bild 5 och bild 6)

835 (upphängningsbultens lutning)

83
5 (

up
ph
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ing
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ult
en

s lu
tni

ng
)

950

95
0

(enhet [mm])

Gasrör
Vätskerör

Dräneringsanslutningsutlopp
 (VP20)

Bild 5

141

88

23

88
89

140

57

12
0

14

12
0

179

105

88 17
1

105

88

10
8 14
1

57

132

39

198

34

89
88

Bild 6

Platser för uppåtriktat gasrör 
och dräneringsanslutning

Platser för bakåtriktat gasrör 
och dräneringsanslutning

Platser för högerriktat gasrör 
och dräneringsanslutning

(enhet [mm])
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(2) Gör hål för upphängningsbultar, rördragning för kylmedium och dränering samt kabeldragning.
• Använd installationsmallen (11) som visar hålpositionerna ovan.
• Bestäm placeringen för upphängningsbultar, genomföring för kylmedium- och dräneringsrör samt 

kabeldragning. Ta upp hålet.

• För översikt över mönsterlayout se "13. ÖVERSIKT ÖVER MÖNSTERLAYOUT".

OBS!
Komponenterna ovan anskaffas alla lokalt. (Se bild 7)

• Använd M8- eller M10-bultar när du installerar inomhusenheten.
Använd ankare för befintliga bultar, pluggar eller förankringsbultar för nya bultar och fixera enheten 
ordentligt i byggnaden så att den klarar enhetens vikt.
Anpassa också avståndet till innertaket i förväg.

(3) Demontera inomhusenhetens komponenter.
Ta bort luftintagsgallret. (Se bild 8)

• Skjut de två fästknopparna för insugsgallret inåt (i pilens riktning) och lyft uppåt. Låt samtidigt en annan 
person lyfta tejpen som är fäst i mitten av luftutloppet.

• När insugsgallret öppnats i en vinkel på cirka 45° kan det tas bort från enheten.
Ta bort de 4 hörnskydden.

• Vid transport av inomhusenheten ska den hållas i metallbeslagen. (Se bild 9)

Takskiva

Fundamentsbult

Lång mutter eller spännmutter

Hängbult
Takytan

50
~1

00
 m

m

Bild 7

Bild 8

Luftintagsgaller

Hörnskydd på 4 platser.

Tejp

Tejp

Bild 9

Hängare

Hängare

Hängare
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Så blockerar du luftutloppet för 2- eller 3-vägs luftutlopp
• För 2-vägs luftutlopp krävs, utöver medföljande blockeringspaket, även tillvalspaketet för blockering 

av 2-vägsutlopp.
Medföljande blockeringsmaterial och tillvalsmaterial för 2-vägs luftutlopp kan användas för valfritt luftutlopp.

• För 2-vägs luftutlopp ska du vara noga med inomhusenhetens lutning vid installation. Information finns 
i instruktionerna i "5. INSTALLATION AV INOMHUSENHETEN".

(1) Demontera den övre vågräta klaffen för det luftutlopp som ska blockeras. (Se bild 10 och bild 11)
1. Lyft den vågräta klaffen med båda händerna utan att belasta hållaren, och ta bort den från hållaren vid 

den sida där motorn inte är monterad.
2. Efter att ha vänt den vågräta klaffen bakåt tar du bort klämman för hållaren på motorsidan. Lyft sedan 

bort den vågräta klaffen.

(2) Fäst blockeringsmaterialet i luftutloppet. (Se bild 12 och bild 13) 
1. Sätt i den utskjutande delen (2 platser) på blockeringsmaterialet i öppningen mellan den övre 

dekorpanelen och isoleringen.
2. Sätt i den böjda delen (2 platser) på båda ändarna av blockeringsmaterialet i öppningen mellan den 

nedre dekorpanelen och dräneringståget tills du hör ett klickande ljud.
När du utför det här arbetet ska du lyfta kanten på den nedre dekorpanelen lite och föra in 
blockeringsmaterialet.
Om det är svårt att få in det kan du först lossa skruvarna på båda sidorna om den nedre dekorpanelen 
innan du för in det.

3. Sätt i den böjda delen (2 platser) i blockeringsmaterialet i öppningen mellan den nedre dekorpanelen 
och dräneringståget tills du hör ett klickande ljud, och fäst sedan blockeringsmaterialet.

Bild 10

2.

1.

Motor
Vågrätt blad

Böj det vågräta bladet 
och ta bort det.

Bild 11

1.

Böj det vågräta bladet 
och ta bort det.

2.

*

Vrid det 
vågräta 
bladet bakåt.

Lyft 
klon på 
lagersidan.

Avlägsna 
det vågräta 
bladet.

Lager

Klodelar

Lager

Vågrätt blad

Klo (lyft uppåt.)
* Tryck försiktigt det 

vågräta bladet i pilens 
riktning om det är svårt 
att avlägsna. Det blir då 
lättare att avlägsna det 
vågräta bladet.
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4. Kontrollera att plåtdelen av blockeringsmaterialet inte sticker ut vid kanten på den nedre dekorpanelen.

* Fixera blockeringsmaterialet och inomhusenheten ordentligt så att inget glapp finns kvar. Om glappet finns 
kvar kan det orsaka luftläckage och kondensbildning. (Se bild 14)

Fäst blockeringsmaterialet och inomhusenheten så att inget mellanrum lämnas.
Om ett mellanrum lämnas kan det leda till luftläckage och kondens.

Bild 12

Dräneringstråg

Nedre dekorpanel

Isolering

Projicerad del

Blockeringsmaterial

Projicerad del Övre dekorpanel

2.

1.

3.

1. 2.

Sätt in

1.

2. 3.

Blockerings-
material

Sätt in

Projicerad del

Övre 
dekorpanel

Isolering

Nedre 
dekorpanel

Sätt i den 
böjda delen.
(Tills du hör 
ett klickande 
ljud.)

Lyft denna del delvis.
(Också den 
andra sidan.)

Sätt in
Blockeringsmaterial

Böjd del av 
blockeringsmaterial

Nedre dekorpanel

Dräneringstråg

Mellanrum mellan 
nedre dekorpanel 
och dräneringstråg

Bild 13

Infoga så att 
plåtdelen inte sticker 
ut vid kanten på 
den nedre 
dekorpanelen.

Bild 14

Nedre dekorpanel Nedre dekorpanel

SkruvSkruv

< Plats för skruv till rördragning >

Skruv

Skruv

Nedre dekorpanel

< Skruvplats skilt från platsen för rördelen >
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5. INSTALLATION AV INOMHUSENHETEN
Det är enkelt att installera extratillbehör innan inomhusenheten installeras. Se även 
installationshandboken som medföljer extrautrustningen.
För installation använder du de medföljande installationskomponenterna och angivna komponenter.
(1) Fäst övre och nedre muttrar och brickor för hängaren (3) i de 4 upphängningsbultarna. (Se bild 15)

Om den medföljande brickhållaren (5) används förhindras att brickan för hängaren (3) faller av. 
(Se bild 16)

(2) Installation av inomhusenheten. (Se bild 17)
• För in hängarna på luftutloppssidan  och häng dem tillfälligt.
• För in de återstående 2 upphängningsbultarna i hängaren och fäst brickorna undertill för hängaren (3) 

och muttrarna.

(3) Kontrollera enhetens lutning från 2 riktningar (luftutlopp  och ). (Se bild 18)

• Installera inomhusenheten i nivå
Om enheten är installerad i lutning och dräneringsröret sitter högt kan det göra att flottörbrytaren inte 
fungerar normalt vilket kan leda till vattenläckor.
För 2-vägs luftutlopp ska enheten installeras lutad 1° ned mot dräneringsröret.

• Fäst muttrarna på övre och nedre sidan av hängaren
Om det inte finns någon övre mutter och nedre muttern dras åt för mycket kommer upphängningsplåten 
och topplåten att deformeras och ge upphov till buller.

• För inte in andra material än de angivna i glappet mellan hängaren och brickan för hängaren (3).
Om brickorna inte är korrekt monterande kan upphängningsbultarna lossna från hängaren.

VARNING
• Inomhusenheten måste installeras korrekt på en plats som tål dess vikt.

Om hållbarheten inte räcker kan enheten falla ned och orsaka skador.
• Använd endast tillbehör, extrautrustning och reservdelar som tillverkats eller godkänts av DAIKIN.
• Installationen ska utföras av en installatör, val av material och installation ska överensstämma med 

gällande bestämmelser. I Europa tillämpas EN378 som standard att följa.
Instruktioner för utrustning med köldmedium R32

• Punktera EJ och bränn EJ.
• Använd INGA andra metoder för att påskynda avfrostningsprocessen eller rengöring av utrustningen än de 

som rekommenderas av tillverkaren.
• Var medveten om att köldmedium R32 är luktfritt.

4

1 2

För att fästa hängare
Bild 15

Fästmetod för bricka
Bild 16

Brickklämma (5)
(tillbehör) Övre mutter

Sätt in
Bricka till hängare (3)
(tillbehör)

Mutter (anskaffas lokalt)

Mutter 
(Anskaffas lokalt)

Hängare

Dra åt

Hängbult

Bild 17
Nivån måste kontrolleras

Bild 18

Rördelen

Nivå

Rördelen
4 4

1 1
2

2

3
3
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6. KYLMEDIUMRÖRDRAGNING
• För kylmediumrördragning till utomhusenheten, se installationshandboken som medföljer denna.
• Utför isoleringen av både gas- och vätskerören ordentligt. Om de inte isoleras kan vattenläckor uppstå. 

För gasrör ska du använda isoleringsmaterial som är värmetåligt till minst 120°C.
För användning i hög luftfuktighet förstärker du isoleringsmaterialet för kylmediumrören. Om du inte 
förstärker den kan kondens bildas på isoleringsmaterialets yta.

• Innan du påbörjar installationsarbetet ska du kontrollera att typen av köldmedie som används stämmer 
med utomhusenhetens specifikationer. (Driften blir inte normal om inte rätt köldmedie används...)

• Rör måste skyddas mot fysiska skador.
• Rörlängden måste hållas ned till ett minimum.

FÖRSIKTIGT
Denna produkt är en dedikerad modell för köldmedie R410A eller R32. Var noga med att följa kraven nedan 
och utföra installationsarbetet.
• Använd dedikerade rörkapare och flänsverktyg enligt det köldmedie som används.
• När du gör en flänskoppling ska du bestryka enbart flänsens inre yta med eterolja eller esterolja.
• Använd endast de kragmuttrar som medföljer luftkonditioneringsenheten. Om du använder andra 

kragmuttrar kan kylmedium läcka ut.
• För att inte smuts eller fukt ska komma in i rören ska du vidta åtgärder, som att klämma igen eller tejpa 

igen rören.
Låt inget annat än föreskrivet kylmedium, t.ex. luft, komma in i kylmediumkretsen.
Om kylmediumångor läcker ut under arbetet måste området ventileras.
Återanvänd INTE kopplingar som redan har använts.
Installationskopplingar som gjorts mellan delar av köldmediumsystemet ska vara tillgängligt i 
underhållssyfte.

Kylmediumrören kan dras i 3 riktningar.
• För rördragning uppåt tar du bort rörgenomföringshålet, tar upp hål för rörgenomföring genom att skära 

upp höljet med t.ex. en sax.
När du dragit rören igenom höljet sätter du tillbaka höljet på inomhusenheten. (Se bild 19)

• Utomhusenheten är påfylld med kylmedium från fabriken.
• Använd den kragmutter som medföljer luftkonditioneringsenheten.
• När du gör en flänskoppling ska du bestryka enbart flänsens inre yta med eterolja eller esterolja. 

(Se bild 20)
Vrid sedan kragmuttern 3–4 gånger för hand och skruva in muttern.

Elkabel Rörgenomföringsskydd

Avlopp Gas
Vätske

Bild 19

Bestryk enbart flänsens inre yta 
med eterolja eller esterolja.

Bild 20
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FÖRSIKTIGT
Akta så att inte skruvhållarna på täckpanelen får olja på sig.
Om olja kommer på dem kan det försämra hållbarheten.

• När du ansluter rör till enheten ska du använda en skruvnyckel och en momentnyckel enligt bild 21.
Dimensioner för kragdelen och åtdragningsmomentet finns i tabell 1.

Tabell 1

FÖRSIKTIGT
Dra inte åt kragmuttrarna för hårt.
Om en kragmutter spricker kan kylmedium läcka ut.
Isolering på lokal rördragning måste göras hela vägen till kopplingen inuti höljet.
Om rör exponeras för atmosfären kan det orsaka kondens, brännskador, elektriska stötar eller eldsvåda på 
grund av att kablar kommer i kontakt med rören.

Exempel på ogynnsamma konsekvenser
När andra verktyg än skruvnycklar används kan kragmutterns gängor skadas vilket orsakar gasläckage på 
grund av felaktig åtdragning.

Rördimensioner (mm) Åtdragningsmoment (N·m) Dimension för bearbetning 
av fläns A (mm) Flänsform

φ 6,4 15,7 ± 1,5 8,9 ± 0,2

φ 9,5 36,3 ± 3,6 13,0 ± 0,2

φ 12,7 54,9 ± 5,4 16,4 ± 0,2

φ 15,9 68,6 ± 6,8 19,5 ± 0,2

 

Momentnyckel

Rörnyckel

Kragmutter

Kopplingsled Bild 21

R0,4-0,8
90

°±
2°

A
45

°±
2°
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• Efter läckagetestning isloerar du både gas- och vätskerörkoppling med medföljande 
skarvisoleringsmaterial (6) och (7) för att förhindra att rören blir exponerade. (Se bild 22)
Fäst båda ändarna av isoleringsmaterialet med klämman (4).

• Dra åt tätningsmaterialet (litet) (9) kring skarvisoleringsmaterialet (6) (7).
• Var noga med att placera sömmen på skarvisoleringsmaterialet (6) och (7) uppåt.
• När du gör rördragning uppåt och åt höger använder du medföjande L-format rör och isolera kopplingens 

2 platser. (Se bild 23, 24)
Böj också vätskesidans lokala rör med en böjare med radien 40 mm eller mindre.
Om medföljande L-format rör inte används eller om röret böjs med en böjare med större radie än 40 mm 
kan det orsaka problem med andra rör eller dräneringsslangen.

Bild 22

Rörens 
isoleringsmaterial
(anskaffas lokalt)

Rörens 
isoleringsmaterial
(anskaffas lokalt)

Exponera inte 
röret för att 
undvika kondens

Exponera inte 
röret för att 
undvika kondens

Tätningsmaterial 
för skarvar (7) 
(tillbehör)

Tätningsmaterial 
för skarvar (6) 
(tillbehör)

Rörens 
isoleringsmaterial
(enhetssida)

Rörens 
isoleringsmaterial
(enhetssida)

Isoleringsmetod för 
rör på vätskesidan

Isoleringsmetod för rör på gassidan

Lämna inget 
mellanrum

Lämna inget 
mellanrum

Vira över 
tätningsmaterial 
från basen av 
enheten till 
flänsmutteranslutningen

Klämma (4) 
(tillbehör)

Klämma (4) 
(tillbehör)

Placera 
sömmen 
uppåt

Placera 
sömmen 
uppåt

Tätningsmaterial 
(Liten) (9)
(tillbehör)

Tätningsmaterial 
(Liten) (9)
(tillbehör)

Kragmutter-
anslutning

Vira över 
tätningsmaterial 
från basen av 
enheten till 
flänsmutteranslutningen

Kragmutter-
anslutning

Täta till den del där 
rörisoleringsmaterialet 
och skarvisolerings-
materialet (7) 
överlappar varandra.

Täta till den del där 
rörisoleringsmaterialet 
och skarvisolerings-
materialet (6) 
överlappar varandra.

Vätskerör

Gasrör
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(Förhindra att smådjur och insekter kommer in i inomhusenheten genom att fästa 
rörgenomföringsskyddet tätt mot höljet och täta glappet mellan rören och hålen med fyllningsmassa 
och isoleringsmaterialet (anskaffas lokalt).)

OBS!
1. Vid läckagetestning av kylmediumrör och inomhusenheten efter slutförd installation av inomhusenheten 

ska du kontrollera testtrycket i installationshandboken för den anslutna utomhusenheten.
Se även installationshandboken för utomhusenheten eller tekniska dokument för kylmediumrör.

2. Vid kylmediumbrist om du glömt att fylla på ytterligare kylmedium uppstår ett funktionsfel, som att 
enheten inte kyler/värmer tillräckligt.
Se installationshandboken för utomhusenheten eller tekniska dokument för kylmediumrör.

Bild 23

Bild 24

För rördragning uppåt och till höger 
Isoleringsmetod för L-format rör

Rörens isoleringsmaterial
(anskaffas lokalt)

Utsätt inte röret för 
atmosfären för att 
förhindra kondens. Tätningsmaterial 

för skarvar (6)
(tillbehör)

Klämma (4) 
(tillbehör)

Kragmutteranslutning

L-formad 
rördragning (13)

Isolera rören på samma sätt 
som visas i bild 22 genom att 
använda det medföljande 
skarvisoleringsmaterialet (6).

(Isolera rören på samma sätt 
vid rördragning uppåt 
och till höger.) 

Täta till den del där rörisoleringsmaterialet 
och skarvisoleringsmaterialet (6) överlappar 
varandra.
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7. DRÄNERINGSRÖRDRAGNING
(1) Utför dräneringsrördragningen.

Utför dräneringsrördragning för fullständig dränering.
• Dräneringsrör kan dras i 3 riktningar. (Se bild 25, 26 och 27)

• Använd ett rör som antingen har samma diameter som anslutningsröret (ej inkluderat stigsektionen) 
eller en diameter större (PVC-rör, nominell diameter 20 mm, utvändig diameter 26 mm).

Tätningsmaterial (stor) (8)
(tillbehör)

Böj (10)
(tillbehör)

Metallklämma (2)
(tillbehör)

Kortare sida

Bild 25
(Uppåtgående 
rördragning)

Bild 26
(Bakåtriktad rördragning)

Metallklämma (2)
(tillbehör)

Längre sida

Tätningsmaterial (stor) (8)
(tillbehör)

Böj (10)
(tillbehör)

Bild 27
(Högerriktad rördragning)

Metallklämma (2)
(tillbehör)

Dräneringsslang (1)
(tillbehör)

Tätningsmaterial (stor) (8)
(tillbehör)
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• Dräneringsröret bör vara kort, luta nedåt med minst 1/100 och förhindra att luftfickor bildas. (Se bild 28)
(Det kan ge upphov till onormala ljud, t.ex. bubblande.)

Om dräneringsvatten blir stående i dräneringsröret kan röret sättas igen.
• Installera stöd på intervall om 1 till 1,5 m så att rördragningen inte kan slacka. (Se bild 29)

Använd den medföljande dräneringsslangen (1) (för högerriktad dräneringsslang) eller böjen (10) 
(för uppåtriktad och bakåtriktad dräneringsslang) och metallklämman (2).

Om en gammal dräneringsslang eller en böj eller en klämma används kan det orsaka vattenläckage.
• Isolera alla rör inomhus.

FÖRSIKTIGT
• För att undvika att den anslutna dräneringsslangen (1) belastas för hårt ska du inte böja eller vrida den.

(Det kan orsaka vattenläckage.)
• Koppla inte dräneringsrör direkt till avloppsrör som luktar ammoniak.

Ammoniaken i avloppet kan komma in i inomhusenheten via dräneringsrören och orsaka korrosion 
i värmeväxlaren.

< Försiktighetsåtgärd vid uppåtriktad dräneringsrördragning >
• Maximal höjd på dräneringsstigningen är 600 mm.
• Installera dräneringsrören lodrätt. (Se bild 29)

Bild 28

Fall på minst 1/100

Ej acceptabelt

OK

VP20
VP20

60
0 

m
m

Avstånd 1~1,5 m
Takskiva

Stöd

Dräneringsslang (1)
(för anslutning till VP20)
(tillbehör)

Dräneringsrör
(anskaffas 
lokalt)

Stigning

Böj (10) (tillbehör)

Metallklämma (2)
(tillbehör)

Dräneringsrör

OK Ej acceptabelt

Böj (10) 
(tillbehör)

Stigning

Bild 29
(Försiktigt vid uppåtriktad dräneringsdragning)
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Om dräneringsstigningen lutar fungerar kanske inte flödesbrytaren vilket kan orsaka vattenläckage.
• Använd dräneringsslangen (1), böjen (10) och tätningsmaterialet (stort) (8) som medföljer 

inomhusenheten som tillbehör.
1. För att förhindra att böjen skadas av metallklämman (2) för uppåtriktad och bakåtriktad rördragning 

ska du linda vinyltejpen runt böjen 2–3 gånger så at tejpen täcker mer än vidden av metallklämman 
(2) vilket lämnar 10–15 mm från toppen på böjen (10) utan lidning, enligt bild 30.

2. För in dräneringsslangen (1) och böjen (10) helt till dräneringsfästet. Dra åt metallklämman (2) på den 
tejpade delen av slangens införda spets med momentet 1,35±0,15 N·m (135±15 N·cm).
(Se bild 25, 26, 27 och 31)

• Dra inte åt metallklämman (2) med större moment än angivet värde.
Fästet, dräneringsslangen (1), böjen (10) eller metallklämman (2) kan skadas.
Fäst metallklämman (2) så att den åtdragna delen kan vara i det intervall som visas i bild 32.
3. Linda vinyltejpen kring änden på metallklämman (2) så att tätningsmaterialet (stort) (8) som ska 

användas i nästa process inte skadas av klämmans ände och böj inte spetsen på metallklämman (2) 
inåt enligt illustrationen. (Se bild 32)

Bild 30

10~15 mm
Böj (10)
(tillbehör)

Vinyltejp
Vira med en bredd (ca. 20 mm) som 
är större än metallklämman (2).

För uppåtriktad rördragning: kortare sida
För bakåtriktad rördragning: längre sida

Bild 31

Inomhusenhet
(Dräneringskoppling)

Tejpad del
Dräneringsslang (1) (tillbehör)

Infoga utan mellanrum

Metallklämma (2) (tillbehör)

Fäst metallklämman (2) med 
skruvhuvudet vänt nedåt.
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4. Isolera metallklämman (2), dräneringsslangen (1), böjen (10) med den medföljande tätningen (stor) (8). 
(Se bild 25, 26, 27 och 33)
(Metallklämman (2) kan orsaka kondens som kan börja droppa.)

(2) När rördragningen är slutförd kontrollerar du om dräneringen flödar fritt.
[När de elektriska kopplingarna är klara]
• Häll 1 liter vatten från luftutloppet  i dräneringstråget (bild 34) och var försiktig så att du inte spiller 

på elektriska komponenter, som dräneringspumpen och bekräfta dräneringen genom att köra 
inomhusenheten i kylningsdrift enligt "11. TESTKÖRNING".
Om luftutloppet  är stängt häller du vatten från luftutloppet .

Åtdragen del Åtdragen del

< Vid böjning av spetsen > < Vid fästning av vinyltejp >

Fäst vinyltejpen utan 
att riva sönder 
tätningsmaterialet (stor) (8).

Böj spetsen utan att riva sönder 
tätningsmaterialet (stor) (8).

Vinyltejp

Bild 32-1
(Avsnitt A - A i bild 31)

Bild 32-2
(Avsnitt A - A i bild 31)

ca
.

90
°

ca
.

90
°

Bild 33

Dräneringsslang (1)
(tillbehör)

Metallklämma (2)
(tillbehör)

Tätningsmaterial (stor) (8)
(tillbehör)

Börja vira där klämman 
dras åt.

Vira tätningsmaterialet så att 
klämsidan kan dubbleras.

3

3 2

Plastbehållare för att hälla vatten
(Rörlängd på 100 mm krävs)

Dräneringsvattenutlopp för service (med gummiplugg)
(Används när det finns dräneringsvatten i dräneringstråget)

Placering av dräneringspump och flödesbrytare

3
4

2
1

(Hur man häller vatten)
Bild 34
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[När de elektriska kopplingarna inte är klara]
• Allt elarbete (inklusive jordning) måste utföras av en behörig elektriker.
• Om ingen behörig person är närvarande efter utfört elarbete kontrollerar du dräneringen enligt metoden 

som anges i [När de elektriska kopplingarna är klara].
1. Öppna styrboxens lock och anslut strömförsörjningen, enfas, till terminal (1, 2) på kopplingsplinten 

(X2M) för signalkablar mellan inomhus- och utomhusenhet samt jordningen till jordterminalen. 
(Se bild 35)

2. Kontrollera att styrboxens lock är stängt innan du sätter på strömmen.

3. Häll 1 liter vatten från luftutloppet  i dräneringstråget (bild 34) och var försiktig så att du inte spiller 
på elektriska komponenter, som dräneringspumpen.
Om luftutloppet  är stängt häller du vatten från luftutloppet .

4. När strömmen sätts på körs dräneringspumpen. Kontrollera dräneringen.
(Dräneringspumpen stoppas automatiskt efter 10 minuter.)

5. Sätt på strömmen efter kontroll av dräneringen och ta bort strömförsörjningskablar.
6. Montera tillbaka styrboxens lock enligt föregående anvisningar.

8. ELDRAGNING

8-1 ALLMÄNNA INSTRUKTIONER
• Kontrollera att allt elarbete utförs av behörig personal enligt tillämpliga föreskrifter och den här 

installationshandboken. Använd en separat elkrets.
Otillräcklig kapacitet i elkretsen eller felaktig elkonstruktion kan leda till elstötar eller eldsvåda.

• Installera en jordfelsbrytare.
Om inte detta följs kan elektriska stötar och eldsvåda uppstå.

• Sätt inte på strömmen (förgreningsbrytare, överbelastningsbrytare) förrän allt annat arbete är slutfört.
• Flera inomhusenheter anslutna till en utomhusenhet. Namnge alla inomhusenheter A-enhet, B-enhet o.s.v. 

När dessa inomhusenheter är kopplade till utomhusenheten och BS-enheten ska du alltid ansluta 
inomhusenheten till den terminal som indikeras med samma symbol på kopplingsplinten. Om elkablar 
och rör ansluts till olika inomhusenheter och körs kommer systemet inte att fungera.

• Se till att jorda luftkonditioneraren. Jordmotståndet ska följa tillämpliga föreskrifter.
• Anslut inte jordningen till en gasledning, vattenledning, åskledare eller jordning för en telefonledning.

• Gasrör............. Antändning eller explosion kan orsakas om gas läcker ut.
• Vattenrör ......... Hårda vinylrör är inte effektiva för jordning.
• Åskledare eller telefonkablar ...... En elektrisk potential kan bli onormalt hög vid åsknedslag.

• För kabeldragning, se även "KOPPLINGSSCHEMAT" på styrboxens lock.
• Anslut utomhusenheter, inomhusenheter och fjärrkontroller enligt kopplingsschemat.
• Utför installation och kabeldragning enligt "installationshandboken" som medföljer fjärrkontrollen.

Bild 35

Jordningskontakt
Strömförsörjning

220 - 240 V
~

50 Hz

Kopplingsplint (X2M) för 
ledningar mellan inomhus-
utomhusenheterna

Kopplingsplint (X2M) för 
ledningar mellan inomhus-
utomhusenheterna

1 2 3

3

3 2
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• Vidrör inte kretskortet. Det kan orsaka fel.
• Om strömsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, en serviceagent eller andra kvalificerade 

personer för att undvika faror.
• Använd en huvudbrytare med minst 3 mm mellan kontaktpunkterna, vilken ger fullständig bortkoppling 

enligt villkoren i överspänningsklass III.

8-2 SPECIFIKATIONER FÖR LOKALT ANSKAFFADE SÄKRINGAR OCH KABLAR
• Beträffande ledningsdragning för utomhusaggregat: se installationsmanual som medföljer detta.
• Kablar för fjärrkontroll och signalöverföring anskaffas lokalt. (Se tabell 2)
Tabell 2

*Detta är den totala längden i systemet vid gruppstyrning.

OBS!
1. Visas endast om rören är skyddade. Använd H07RN-F (60245 IEC 66) om det inte finns skydd.
2. Vinylsladd med skärm eller kabel (isolerad tjocklek: 1 mm eller mer)
• Kabeldragningsspecifikationer visas under villkor att kabeldragningen har ett spänningsfall på 2%.

8-3 METOD FÖR KABELANSLUTNING (Se bild 36.)
• Signalöverföringskabel, jordkabel

Ta bort styrboxens lock, matcha symbolen för signalöverföringskabelns kopplingsplint (X2M) och anslut 
kablarna.
Anslut även jordkabeln till signalkopplingsplinten (X2M).
Dra sedan in kablarna till inomhusenheten genom hålet som borrats i höjet för genomföringsrör enligt 
"6. KYLMEDIUMRÖRDRAGNING" och fäst ihop dem med klämman (4).

• Fjärrkontrollkablar (observera att fjärrkontrollen inte krävs för samtidig körning av slavenheter).
Anslut fjärrkontrollkabeln till [P1 • P2] på signalkopplingsplinten (X1M) för fjärrkontrollen. 
Fäst fjärrkontrollkablaget med klämman (4).

• Självhäftande fibertyg (15).
Kablarna fästs med självhäftande fibertyg (15).

FÖRSIKTIGT
• Anslut aldrig strömkablar till kopplingsplinten för fjärrkontrollen/signalöverföring (X1M).

Detta kan skada hela systemet.
• Anslut aldrig fjärrkontroll/signalkablar till fel kopplingsplint.

Komponent Specifikation

Signalöverföringskabel 4-trådig kabel 1,5 mm²~2,5 mm², lämplig för 220~240 V
H05RN-F (60245 IEC 57) (ANM. 1)

Kablar för fjärrkontroll
Vinylkablar med 0,75 till 1,25 mm² skärmning eller kablar (2?trådiga kablar)

Max 500 m
H03VV-F (60227 IEC 52) (ANM. 2)
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FÖRSIKTIGT FÖR LEDNINGAR
• Fäst signalkablar, jordkablar och fjärrkontrollkablar. När kablarna är fästa klipper du resten. (Se bild 37)

Kablar för 
fjärrkontroll

30-35 mm

321

60
-8

0 m
m

20-50 mm
Klämma (4) (tillbehör)
Skär av överflödig 
del när kablarna är 
fixerade.

< Fjärr-
kontrollkabel >

Utomhusenhet Inomhusenhet
1
2
3

1
2
3

(Kopplingsplint) (Kopplingsplint)
Siffrorna måste stämma överens

Metod för anslutning av 
signalöverföringskabel 
mellan inomhus- och 
utomhusenhet.

< Signalöverföringskablar · 
jordkablar >

Bild 36

Fibertyg (15)

Börja fästa från 
radiens slutlinje. 

< Självhäftande 
fibertyg (15) >

Självhäftande 
fibertyg (15)

Den del av kabeln som 
visas med "      " måste 
dras ordentligt så att det 
inte är någon spänning.

(Avskalning av mantel)
Förbjudet

• Anslut inte signalöverföring-
skabel (hög spänning).

Ca. 7 mm Skärmad del
När höljet är avskalat 
vrider du kablarna.

Signal-
överföringskabel

Jordningskontakt

Jordning Jordning
Skärmad 
del

(Av
ska

lnin
g 

av 
ma

nte
l)

Kopplingsplint 
för fjärrkontroll- 
kablage (X1M)

Kopplingsplint (X2M) 
för inomhus-utomhus 
signalöverföringskablage

Kopplingsplint (X2M) för 
ledningar mellan inomhus-
utomhusenheterna

Kopplingsplint för 
fjärrkontrollkablar 
(X1M)

Fäst signalöverförings-
kabeln och 
jordkabeln och 
fjärrkontrollkablaget.

Klämma (4) 
(tillbehör)

Skär av överflödig 
del när kablarna 
är fixerade.

Skär av överflödig 
del när kablarna 
är fixerade.

Klämma (4) 
(tillbehör)

Signalöverföringskablar · 
jordkablar

< Signalöverförings-
kablar · 
jordkablar · 
fjärrkontrollkablage >

Signalöverförings-
kablar · 
jordkablar

Isoleringsmanschett

Krympslangskontakt av ringtyp

Elektriska anslutningar

Bild 37
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• Om ovanstående inte är tillgängligt ska du följa punkterna nedan.
(Onormal värme kan uppstå om kablarna inte fästs ordentligt.) 

• Anslut korrekta kablar, fäst dem ordentligt och fixera kablarna så att terminalerna inte utsätts för extern 
belastning.

• Använd rätt skruvmejsel för att dra åt terminalskruvarna.
Om fel skruvmejsel används kan det skada skruvhuvudet och förhindra korrekt åtdragning.

• Om en terminalskruv dras åt för hårt kan den skadas.
I tabellen nedan finns information om åtdragningsmoment för terminalskruvarna.

• Utför ingen lödning av delade kablar.

FÖRSIKTIG FÖR LAGNING AV SKYDDET
• Om skyddet för genomgående rör är utskuret och används som genomföringshål för kablar ska skyddet 

lagas när kabeldragningen är slutförd.
• Skär tätningsmaterialet (litet) (9) i två delar och linda varje kabel med en del. (Se bild 39)
• Täta glappet kring kablarna med kitt eller isoleringsmaterial (anskaffas lokalt).

(Om insekter eller smådjur kommer in i inomhusenheten kan det orsaka en kortslutning i reglerboxen.)
• Om lågspänningskablar (fjärrkontrollkablar) och högspänningskablar (signalkablar, jordkablar) leds in i 

inomhusenheten från samma plats kan de påverkas av elektriskt brus (främmande brus) och orsaka fel.
• Håll ett avstånd på minst 50 mm mellan lågspänningskablar (fjärrkontrollkablar) och högspänningskablar 

(signalkablar, jordkablar) överallt utanför inomhusenheten. Om båda kablarna läggs tillsammans kan de 
påverkas av elektriska störningar (främmande brus) och orsaka fel.

VARNING
Vid kabeldragning ska kablarna placeras så att locket till styrboxen kan fästas ordentligt.
Om styrboxens lock inte sitter ordentligt på plats kan kablarna åka upp eller klämmas mellan boxen och 
höljet och orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.

Åtdragningsmoment (N · m)
Kopplingsplint för fjärrkontrollkablar 0,88 ± 0,08
Kopplingsplint för ledningar mellan aggregaten 1,47 ± 0,14
Jordningskontakt 1,47 ± 0,14

Anslutning av 2 kablar av 
samma storlek måste 
utföras på båda sidor.

Anslutning av kablar 
av olika storlekar är 
förbjudet.

Anslutning av 2 kablar på 
en sida är förbjudet.

Bild 38

Täta med kitt och 
isoleringsmaterial.

Tätningsmaterial
(Liten) (9)

Kablar för 
fjärrkontroll

Signalöverföringskablar/
jordkablar

Bild 39
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8-4 EXEMPEL PÅ KABELDRAGNING
FÖRSIKTIGT

Installera en jordfelsbrytare på utomhusenheten.
Detta för att undvika elektriska stötar eller eldsvåda.

Beträffande ledningsdragning för utomhusaggregat: se installationsmanual som medföljer detta.
Kontrollera systemtypen.
• Partyp: 1 fjärrkontroll styr 1 inomhusaggregat (standardsystem). (Se bild 40)
• Samkörningssystem: 1 fjärrkontroll styr 2 inomhusenheter (2 inomhusenheter körs på samma sätt). 

(Se bild 41)

OBS!
1. Terminalnummer för utomhus- och inomhusenheter måste stämma överens.

2-1. Anslut bara fjärrkontrollen till huvudenheten.
2-2. Fjärrkontrollen behöver endast dras till huvudenheten. Den behöver inte anslutas till slavenheter via 

signalkabar. (Anslut inte signalkablar till slavenheter.)
2-3. Inomhustemperatursensorn är endast effektivt för inomhusenheter som fjärrkontrollen är ansluten till.
2-4. Kabellängden mellan inomhusenheten och utomhusenheten varierar, beroende på längden på den 

anslutna modellen, antalet anslutna enheter och maximal rörlängd.
Utförlig information finns i tekniska dokument.

1 2 3

P1P2

P1P2

P1 P2

1 2 3 1 2 3

P1P2

1 2 3

P1 P2

1 2 3

Strömförsörjning
220-240 V

~
50 Hz

Jordfelsbrytare

Utomhusenhet

(OBS 1!)

Inomhusenhet
Fjärrkontroll 
(Extra tillbehör)

Partyp

Bild 40 Bild 41

Strömförsörjning
220-240 V

~
50 Hz

Utomhusenhet

Inomhusenhet (Master) Inomhusenhet (Slave)
Fjärrkontroll 
(Extra tillbehör)

Samtidig drift

Jordfelsbrytare

(OBS 1!)

(OBS 2!)
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• Gruppstyrning: 1 fjärkontroll styr upp till 16 inomhusenheter
(Alla inomhusenheter fungerar enligt fjärrkontrollens inställningar). (Se bild 42)

OBS!
• Terminalnummer för utomhus- och inomhusenheter måste stämma överens.

Vid implementering av gruppstyrning
• Vid användning som parenhet eller huvudenhet för samtidig multidrift kan du samtidigt starta/stoppa 

(gruppstyra) upp till 16 enheter med fjärrkontrollen. (Se bild 43)
• I det här fallet kommer alla inomhusenheter i gruppen att ha det läge som angivits med gruppstyrningens 

fjärrkontroll.
• Välj en fjärrkontroll som matchar så många funktioner i gruppen som möjligt.

< Kabeldragningsmetod >
(1) Lossa locket till kopplingsboxen.
(2) Lägg korskoppling mellan terminalerna (P1, P2) i kontrollboxen för fjärrkontrollen. (Ingen polaritet.) 

(Se bild 42 och tabell 2)

P1 P2

1 2 3 1 2 3 1 2 3

P1 P2 P1 P2 P1 P2

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Strömförsörjning
220-240 V

~
50 Hz

Strömförsörjning
220-240 V

~
50 Hz

Strömförsörjning
220-240 V

~
50 Hz

Utomhusenhet

Inomhusenhet

Utomhusenhet

Inomhusenhet

Utomhusenhet

OBS!) OBS!) OBS!)

Inomhusenhet

Fjärrkontroll för gruppstyrning 
(Extra tillbehör)

Gruppstyrning

JordfelsbrytareJordfelsbrytare Jordfelsbrytare

Bild 42

Bild 43

Inomhusenhet 
(Slav)Utomhusenhet 1 Utomhusenhet 2 Utomhusenhet 16

Inomhusenhet 1 Inomhusenhet 2 
(Master)

Fjärrkontroll för gruppstyrning
Inomhusenhet 16 För samkörnings-

system ansluts 
fjärrkontrollen via 
huvudenheten.

Bild 44

Terminal för fjärrkontrollkablar (P1, P2)

Inomhusenhet 1 Inomhusenhet 2 (Master)

Kopplingsplint 
(X1M)

Kopplingsplint 
(X1M)

Korskoppling

till nästa enhet
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• Styrning med 2 fjärrkontroller: För styrning av 1 inomhusenhet med 2 fjärrkontroller. (Se bild 45)

• För styrning med 2 fjärrkontroller är den ena huvudenhet och den andra underenhet.
< Växlingsmetod från huvudenhet till underenhet och tvärtom >
Läs installationshandboken som medföljer fjärrkontrollen.
< Kabeldragningsmetod >
(1) Ta bort styrboxens lock enligt "8-3. METOD FÖR KABELANSLUTNING".
(2) Utför ytterligare kabeldragning från fjärrkontroll 2 (slav) till terminalerna (P1·P2) för fjärrkontrollkablar till 

kopplingsplint (X1M) i reglerboxen. (Ingen polaritet.) (Se bild 46)

OBS!
• Terminalnummer för utomhus- och inomhusenheter måste stämma överens.

P1 P2

P1 P2 P1 P2

1 2 3

1 2 3

Strömförsörjning
220-240 V

~
50 Hz

OBS!)

Utomhusenhet

Inomhusenhet

Fjärrkontroll
(Extra tillbehör)

Fjärrkontroll
(Extra tillbehör)

Manövrering med 2 fjärrkontroller

Jordfelsbrytare

Bild 45

Bild 46

Fjärrkontroll 1
(Huvud)

Fjärrkontroll 2
(underordnad)

Kopplingsplint 
(X1M)
(Master*)

Inomhusenhet 

Fjärrkontroll 1 Fjärrkontroll 2

Utomhusenhet

Extra fjärrkontroll

* För samkörningssystem ansluts fjärrkontrollen 
till huvudenheten.
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8-5 FÖR GRUPPSTYRNING
• Genom att ansluta centralstyrningsutrustning kan SkyAir-serien centralstyras som en grupp.
• Styrningskablaget anskaffas lokalt. Förbered enligt tabellen nedan.
• Information om anslutning av centralstyrningsutrustning finns i bruksanvisningen och den tekniska guiden 

för centralstyrningsutrustningen.
• Anslut centralstyrningsutrustningen till den inomhusenhet som är ansluten till fjärrkontrollen.
• När centralstyrningsutrustningen är ansluten till en grupp som styrs med två fjärrkontroller gör du 

inställningar för huvudenhet och sekundärenhet på fjärrkontrollerna.

OBS!
• Vinylsladd med skärm eller kabel (isolerad tjocklek: 1 mm eller mer)

9. MONTERING AV HÖRNSKYDD / INSUGSGALLER
För testdrift utan hörnskyddet, se först "11. TESTKÖRNING"
• För bakåt- eller högerriktade rör skärs hörnskydden ut enligt bild 47 och tas bort.

(Var försiktig när du skär och montera inomhusenheten så att hörnskyddets delar inte faller av.)

Elektriska anslutningar Storlek mm²
Styrledningar Skärmad vinylkabel (2-trådig) (ANM.) 0,75–1,25

Bild 47

Rörgenomföringsplats
Skär med sågblad.

Skär med ett sågblad.
Var försiktig så att 
det inte faller av.

Var försiktig så att 
det inte faller av.

RörgenomföringsplatsFör högerriktat rörutlopp

För bakåtriktat rörutlopp

Hörnskydd

Hörnskydd
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• Montera hörnskyddet på inomhusenheten.
Fäst sedan hörnskyddet med de medföljande skruvarna (14) medan du pressar hörnskyddets kant mot 
inomhusenheten. (Se bild 48)

• När du monterat insugsgallret i motsatt ordning enligt "4. FÖRBEREDELSER FÖRE INSTALLATION – (3)" 
(Se bild 49-(1)), kroka fast linan (a) som förhindrar att insugsgallret faller (se bild 49-(2)).

• Kroka i linan (b) som förhindrar att insugsgallret faller ned. (Se bild 49-(3))

Bild 48

Låt kanten på hörnskyddet och 
kanten på inomhusenheten vara 
i kontakt med varandra. (alla 4 hörn)

Låt kanten på hörnskyddet och kanten 
på inomhusenheten vara i kontakt med 
varandra. (alla 4 hörn)

Hörnskydd

Skruv (14) (tillbehör)

Skruv (14) (tillbehör)

Hörnskydd

Skruv (14) (tillbehör)

Hörnskydd

Skruv (14) (tillbehör)

Inomhusenhet

Skruv (14) (tillbehör)

Hörnskydd

Bild 49

(1)(2)
(2)

(3)

(3)

Kroka fast linan
Linan (b) som förhindrar att 
insugsgallret faller ned

Linan (a) som förhindrar att 
insugsgallret faller ned

(3 platser)

(1 plats)
Hörnskydd
(Rördel)

Kroka fast linan i den närmaste
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10. LOKAL INSTÄLLNING

FÖRSIKTIGT
Innan du utför lokala inställningar ska du kontrollera punkterna i 2 "1. Följande ska kontrolleras efter 
slutfört installationsarbete" på sidan 5.
• Kontrollera att allt installationsarbete och all rördragning är slutfört.
• Kontrollera att styrboxens lock på luftkonditioneringen är stängt.

När du satt på strömmen gör du lokala inställningar via fjärrkontrollen enligt installationsvillkoren.
• Utför inställningar på 3 platser, "Lägesnr.", "FÖRSTA KODNR." och "ANDRA KODNR.".

Inställningar som indikeras med "  " i tabellen indikerar fabriksinställningar.
• Metoden för inställning och drift visas i installationshandboken som medföljer fjärrkontrollen.

(Anm.) Trots att "Lägesnr." ställs in som grupp kan du göra individuella inställningar på varje inomhusenhet 
eller bekräftar efter inställning. Gör inställning med Lägesnr. som visas inom parenteser ( ). 

• Gör inga andra inställningar än de som visas i tabellen.

10-1 INSTÄLLNING AV TAKHÖJD
• Välj det ANDRA KODNR. som motsvarar takhöjden enligt tabell 3.

Tabell 3

10-2 INSTÄLLNING AV LUFTFILTERSIGNAL
• Ett meddelande som anges att det är dags att rengöra luftfiltret visas på fjärrkontrollen.
• Ange ANDRA KODNR. enligt Tabell 4 beroende på hur mycket smuts och damm det finns i rummet.
• Trots att inomhusenheten är utrustad med ett long life-filter måste det regelbundet rengöras för att undvika 

att filtret sätts igen. Förklara också den inställda tiden för kunden.
• Intervallet för regelbunden rengöring av filter kan kortas, beroende på användningsmiljön.

Tabell 4

* Använd inställningen "Ingen indikering" när rengöringsindikering inte krävs, t.ex. om regelbunden 
rengöring utförs.

Inställning
Takhöjd (m)

Lägesnr. FÖRSTA 
KODNR.

ANDRA 
KODNR.FUA71AVEB9 FUA100~125AVEB9

Standard 2,7 eller 
mindre 3,2 eller mindre

13 (23) 0
01

Hög takhöjd 1 2,7–3,0 3,2–3,6 02
Hög takhöjd 2 3,0–3,5 3,6–4,0 03

Nedsmutsning Filtertimmar 
(lång livslängd) Lägesnr. FÖRSTA 

KODNR.
ANDRA 
KODNR.

Normal Ca. 2500 timmar

10 (20)
0

01
Mer nedsmutsad Ca. 1250 timmar 02

Med indikering
3

01
Ingen indikering* 02
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10-3 INSTÄLLNING AV LUFTUTLOPPSRIKTNING
• Vid ändring av luftutloppsinställningen (2-vägs eller 3-vägs luftflöde) anger du ANDRA KODNR. enligt tabell 5.

Tabell 5

10-4 INSTÄLLNING AV FLÄKTHASTIGHET MED TERMOSTAT AV
• Ställ in luftflödeshastigheten enligt omgivningskraven efter konsultation med kunden.
• När luftflödeshastigheten ändras ska du förklara inställd luftflödeshastighet för kunden.

Tabell 6

10-5 INSTÄLLNING AV NUMMER FÖR INOMHUSAGGREGAT I SAMKÖRNINGSSYSTEM
• Vid användning i samkörningsläge ändras ANDRA KODNR. enligt tabell 7.

(Det ANDRA KODNUMRET är fabriksinställt till "01" för parsystem.)
• Vid användning i samkörningsläge, se avsnitt "10-6. INDIVIDUELL INSTÄLLNING FÖR 

SAMKÖRNINGSSYSTEM" för separat inställning av huvudaggregat och sekundäraggregat.
Tabell 7

Inställning Lägesnr. FÖRSTA KODNR. ANDRA KODNR.
Fyrdubbelriktat 

luftutlopp
13 (23) 1

01

Tredubbelriktat 
luftutlopp 02

Dubbelriktat luftutlopp 03

Inställning Lägesnr. FÖRSTA 
KODNR.

ANDRA 
KODNR.

Fläkten stannar vid termostat 
AV (kyla/värme)

Normal
11 (21) 2

01
Stopp 02

Fläkthastighet vid 
kylningstermostat AV

LL (Extra låg)
12 (22) 6

01
Inställning 02

Fläkthastighet vid 
uppvärmningstermostat AV

LL (Extra låg)
12 (22) 3

01
Inställning 02

Inställning Lägesnr. FÖRSTA KODNR. ANDRA KODNR.
Parsystem 
(1 aggregat)

11 (21) 0

01

Samkörningssystem 
(2 aggregat) 02

Samkörningssystem 
(3 aggregat) 03
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10-6 INDIVIDUELL INSTÄLLNING FÖR SAMKÖRNINGSSYSTEM
Det är lättare om den extra fjärrkontrollen används vid inställning av sekundäraggregatet.
< Procedur >
• Utför följande moment vid separat inställning av primär- och sekundäraggregat.

(1) Ändra ANDRA KODNR. till "02". Individuell inställning, så att sekundäraggregatet kan inställas individuellt.
 (ANDRA KODNR. är fabriksinställt till "01", för enhetlig inställning.)

(2) Utför lokal inställning (se 10-5) för huvudenheten.
(3) Slå ifrån huvudströmbrytaren när (2) är slutfört.
(4) Ta bort fjärrkontrollen från primäraggregatet, och koppla den till sekundäraggregatet. *
(5) Sätt på huvudströmbrytaren igen, och som i (1) ändrar du ANDRA KODNR. till "02", individuell inställning.
(6) Utför lokal inställning (se 10-5) för sekundärenheten.
(7) Slå ifrån huvudströmbrytaren när (6) är slutfört.
(8) Om det finns flera sekundärenheter upprepar du steg (4) till (7).
(9) Ta bort fjärrkontrollen från sekundärenheten när inställningen är klar, och koppla den på nytt till 

primärenheten. Detta är slutet på inställningsproceduren.
* Inga nya ledningar behöver dras till fjärrkontrollen från primärenheten om den extra fjärrkontrollen 
för sekundärenheten används. (Tag dock bort de ledningar som är anslutna till kopplingsplinten för 
fjärrkontrollen på primärenheten.)
Efter inställning av sekundärenheten tar du bort fjärrkontrollkablaget och drar om fjärrkontrollen till 
huvudenheten. (Inomhusenheten körs inte korrekt om två eller flera fjärrkontroller är anslutna till enheten 
i samkörningssystem.)

OBS!
• Terminalnummer för utomhus- och inomhusenheter måste stämma överens.

10-7 INSTÄLLNING NÄR EXTRA TILLBEHÖR ÄR ANSLUTET
• För inställning vid anslutning av ett extra tillbehör, se installationshandboken som medföljer detta.

10-8 VID ANVÄNDNING AV TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL
• När du använder en trådlös fjärrkontroll ska du även ställa in styradressen för den trådlösa fjärrkontrollen.

Se installationshandboken som medföljer den trådlösa fjärrkontrollen.

Inställning Lägesnr. FÖRSTA KODNR. ANDRA KODNR.
Enhetlig inställning

11 (21) 1
01

Individuell inställning 02

P1 P2

P1 P2

1 2 3

P1 P2

1 2 3

P1 P2P1 P2
P1 P2

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Strömförsörjning
220-240 V

~
50 Hz

Strömförsörjning
220-240 V

~
50 Hz

UtomhusenhetUtomhusenhet

OBS!) OBS!)

Inomhusenhet (Master) Inomhusenhet (Master)Inomhusenhet (Slave) Inomhusenhet 
(Slav)Fjärrkontroll

Fjärrkontroll( 1 ) ( 2 )

( 3 ) ( 7 )

( 4 )
( 9 )

( 5 ) ( 6 )

Jordfelsbrytare Jordfelsbrytare

Bild 50
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11. TESTKÖRNING

11-1 HUR DU UTFÖR EN TESTKÖRNING
FÖRSIKTIGT

Denna uppgift är endast tillämplig när användargränssnitt BRC1E52 eller BRC1E53 används. 
Se installationshandboken eller servicehandboken för gränssnittet när annat gränssnitt används.

OBS!
• Skärmbelysning. Skärmbelysningen måste inte lysa för att kunna utföra en PÅ/AV-åtgärd för 

användargränssnittet. Vid andra åtgärder måste belysningen lysa. När du trycker på en knapp lyser 
skärmbelysningen i ±30 sekunder.

(1) Utför introduktionssteg.
Tabell 8

(2)  Starta testkörningen.
Tabell 9

(3) Kontrollera funktionen under 3 minuter.
(4) Kontrollera luftflödesriktningens funktion.

# Åtgärd

1

Öppna vätskestoppventilen (A) och gasstoppventilen (B) genom att ta bort rörkåpan och vrida moturs 
med en insexnyckel så långt det går.

2 Stäng serviceluckan för att förhindra elstötar.
3 Slå på strömmen i minst 6 timmar innan driften startas för att skydda kompressorn.
4 Ställ in enheten på driftsläget kylning i användargränssnittet.

# Åtgärd Resultat

1 Gå till startmenyn

2
Tryck i minst 4 sekunder.

Serviceinställningsmenyn visas.

3

Välj testfunktionen.

4

Tryck.
Testfunktionen visas i startmenyn.

5

Tryck inom 10 sekunder.

Testkörningen inleds.

A B

Kyla Ställ in

28°C

Return Inställning

Serviceinställningar              1/3
Provkörning
Underhållskontakt
Fältinställningar
Behovsstyrning
Min. börvärdesdifferential
Gruppadress

Kyla

Return InställningProvkörning
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Tabell 10

(5) Stoppa testkörningen.
Tabell 11

11-2 FELKODER NÄR TESTKÖRNING UTFÖRS
Om installationen av utomhusenheten INTE har gjorts korrekt kan det hända att följande felkoder visas 
i användargränssnittet:

# Åtgärd Resultat

1

Tryck.

2

Välj position 0.

3
Ändra position. Om luftflödesriktaren på inomhusenheten 

rör sig fungerar funktionen.
Funktionen fungerar inte om den är stilla.

4
Tryck.

Startmenyn visas.

# Åtgärd Resultat

1
Tryck i minst 4 sekunder.

Serviceinställningsmenyn visas.

2

Välj testfunktionen.

3
Tryck.

Enheten återgår till normalt driftsläge och startmenyn 
visas.

Felkod Trolig orsak

Ingenting visas 
(Det inställda temperaturen visas 
inte)

•  Urkoppling eller feldragning av kablar (mellan strömförsörjning och 
utomhusenhet, mellan utomhusenhet och inomhusenheter, mellan 
inomhusenhet och fjärrkontroller)

•  Säkringen på utomhusenhetens kretskort har gått.

E3, E4 eller L8 •  Stoppventilerna är stängda.
•  Luftinsläppet eller luftutsläppet är blockerat. 

E7
•  Det saknas en fas vid trefasförsörjning.
•  Obs! Driften fungerar inte. Stäng av strömmen, kontrollera kabeldragningen 

igen och byt plats på två av de tre elektriska kablarna.
L4 Luftinsläppet eller luftutsläppet är blockerat.
U0 Stoppventilerna är stängda.

U2

•  En obalans i spänningen. 
•  Det saknas en fas vid trefasförsörjning. Obs! Driften fungerar inte. Stäng av 

strömmen, kontrollera kabeldragningen igen och byt plats på två av de tre 
elektriska kablarna.

U4 eller UF Kabeldragningen mellan enheterna är felaktig.
UA Utomhusenheten och inomhusenheten är ej kompatibla.

Return InställningReturn Inställning

Luftvolym/-riktning

Luftvolym Riktning
Position 0Låg

Return InställningReturn      Inställning

Luftvolym/-riktning

Luftvolym Riktning
Låg Position 0

Return Inställning

Serviceinställningar              1/3
Provkörning
Underhållskontakt
Fältinställningar
Behovsstyrning
Min. börvärdesdifferential
Gruppadress
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FÖRSIKTIGT
När testkörningen är slutförd kontrollerar du punkt 2 i "2. Kontrolleras vid leverans" på sidan 5.
Om invändigt avslutande arbete utförs efter testkörningen kan du förklara för kunden att 
luftkonditioneringen inte ska köras förrän arbetet är klart så att enheten inte skadas.
Om luftkonditioneringen körs kan insidan på inomhusenheterna bli nedsmutsade av ämnen som 
genereras vid bestyrningen och lösningsmedel som används för det avslutande arbetet, vilket kan orsaka 
vattenstänk och läckage.

Till operatören som utför testkörningen
När testkörningen är färdig, innan du lämnar luftkonditioneringen till kunden, kontrollerar du att 
reglerboxens lock är stängt.
Förklara också för kunden om tillståndet (PÅ/AV) för strömbrytaren.
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12. FÖRKLARING AV SYMBOLER OCH BETECKNINGAR 
I KOPPLINGSSCHEMAT

,

Information om använda komponenter och numrering finns i enhetens kopplingsschema. Komponenter numreras med siffror i stigande ordning 
för varje komponent och representeras i översikten nedan med symbolen "*" i komponentkoden.

Enhetsförklaring till kopplingschema

: STRÖMBRYTARE

: KONTAKT

: KONTAKTDON

: JORD

: LOKAL KABELDRAGNING

: SÄKRING

: INOMHUSENHET

: UTOMHUSENHET

: SKYDDSJORD

: SKYDDSJORD (SKRUV)

: LIKRIKTARE

: RELÄKONTAKT

: KORTSLUTNINGSKONTAKT

: PLINT

: KOPPLINGSLIST

: KABELKLÄMMA

WHT : VIT

YLW : GUL

PNK : ROSA

PRP, PPL : LILA

RED : RÖD

GRN : GRÖN

GRY : GRÅ

ORG : ORANGE

BLK : SVART

BLU : BLÅ

BRN : BRUN

A*P : KRETSKORT
BS* : TRYCKKNAPP PÅ/AV, DRIFTBRYTARE
BZ, H*O : SUMMER
C* : KONDENSATOR
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, : KONTAKT, KONTAKTDON
HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V,
W, X*A, K*R_*
D*, V*D : DIOD
DB* : DIODBRYGGA
DS* : DIPSWITCH
E*H : VÄRMARE
F*U, FU* (FÖR EGENSKAPER,  : SÄKRING
SE KRETSKORTET I ENHETEN)
FG* : KONTAKT (RAMJORD)
H* : SELE
H*P, LED*, V*L : PILOTLAMPA, LYSDIOD
HAP : LYSDIOD (SERVICEMONITOR GRÖN)
HIGH VOLTAGE : HÖGSPÄNNING
IES : INTELLIGENT EYE-SENSOR
IPM* : INTELLIGENT KRAFTMODUL
K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M : MAGNETRELÄ
L : SPÄNNINGSSATT
L* : SPOLE
L*R : REAKTOR
M* : STEGMOTOR
M*C : KOMPRESSORMOTOR
M*F : FLÄKTMOTOR
M*P : DRÄNERINGSPUMPMOTOR
M*S : SVÄNGNINGSMOTOR
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* : MAGNETRELÄ
N : NEUTRAL
n=*, N=* : ANTAL VARV GENOM FERRITKÄRNA
PAM : PULSAMPLITUDMODULERING
PCB* : KRETSKORT
PM* : KRAFTMODUL

PS : ELKRETS
PTC* : TERMISTOR PTC
Q* : IGBT (INSULATED GATE BIPOLAR 
  TRANSISTOR)
Q*DI : JORDFELSBRYTARE
Q*L : ÖVERSPÄNNINGSSKYDD
Q*M : TERMOBRYTARE
R* : RESISTOR
R*T : TERMISTOR
RC : MOTTAGARE
S*C : BEGRÄNSNINGSBRYTARE
S*L : FLOTTÖRBRYTARE
S*NPH : TRYCKSENSOR (HÖG)
S*NPL : TRYCKSENSOR (LÅG)
S*PH, HPS* : TRYCKBRYTARE (HÖG)
S*PL : TRYCKBRYTARE (LÅG)
S*T : TERMOSTAT
S*RH : LUFTFUKTIGHETSSENSOR
S*W, SW* : DRIFTBRYTARE
SA*, F1S : ÖVERBELASTNINGSSKYDD
SR*, WLU : SIGNALMOTTAGARE
SS* : VÄLJARE
SHEET METAL : KOPPLINGSLIST, FAST PLÅT
T*R : TRANSFORMATOR
TC, TRC : SÄNDARE
V*, R*V : VARISTOR
V*R : DIODBRYGGA
WRC : TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL
X* : PLINT
X*M : KOPPLINGSLIST (BLOCK)
Y*E : ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTILSPOLE
Y*R, Y*S : REVERSERINGSSOLENOIDVENTIL
Z*C : FERRITKÄRNA
ZF, Z*F : BRUSFILTER
Svenska 36



4PSV469441-1F.book  Page 1  Monday, August 8, 2022  2:43 PM



4PSV469441-1F.book  Page 2  Monday, August 8, 2022  2:43 PM



4PSV469441-1F.book  Page 3  Monday, August 8, 2022  2:43 PM



4P469441-1F 2021.02

C
op

yr
ig

ht
 2

01
7 

D
ai

ki
n

4PSV469441-1F.book  Page 1  Monday, August 8, 2022  2:43 PM


	1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
	2. FÖRE INSTALLATION
	3. VAL AV INSTALLATIONSPLATS
	4. FÖRBEREDELSER INFÖR INSTALLATION
	5. INSTALLATION AV INOMHUSENHETEN
	6. KYLMEDIUMRÖRDRAGNING
	7. DRÄNERINGSRÖRDRAGNING
	8. ELDRAGNING
	9. MONTERING AV HÖRNSKYDD / INSUGSGALLER
	10. LOKAL INSTÄLLNING
	11. TESTKÖRNING
	12. FÖRKLARING AV SYMBOLER OCH BETECKNINGAR I KOPPLINGSSCHEMAT

