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Innholdsfortegnelse

1 Om dette dokumentet 3

2 Spesifikke sikkerhetsinstruksjoner for
montarer 3

3 Om esken

INFORMASJON

Dette anlegget er beregnet for bruk av fagfolk eller

oppleerte brukere i butikker, i lettindustrien og pa
bondegarder, eller til kommersiell bruk av ikke-
fagpersoner.

Dokumentasjonssett

Dette dokumentet er en del av et dokumentasjonssett. Hele settet
bestar av:

= Generelle sikkerhetshensyn:

3.1 Utendarsenhet..............ccooiiiiiiiii s 6
3.1.1 Fjerne tilbeher fra utendgrsanlegget............ccccoeueuenee 6 = Sikkerhetsinstruksjoner du MA lese fer installering
= Format: Papir (i esken med utendgrsanlegg)
4 Forberedelse 6 . . .
o ) = Installeringshéndbok for utendgrsanlegg:
4.1 Klargjere installeringsstedet ..............ccoooiiiiiiiiiciccis 6 . _—
o ) = Installeringsanvisninger
411 Krav til installeringssted for utendersanlegget............ 6 .
= Format: Papir (i esken med utendersanlegg)
5 Montering 6 « Referanseguide for montgrer:
5.1 Montere utendgrsanlegget ..........cccocveviiiiiiiiiiicce 6 = Forberedelser fgr installering, referansedata, ...
51.1 Klargjere monteringsstrukturen.................cccoccoceeiee 6 » Format: Digitale filer pa https://www.daikin.eu. Bruk
5.1.2  Slik monterer du utendgrsanlegget..................cooo... 6 sokefunksjonen Q for & finne din modell.
513 Tilrettelegge drenering ... 6 D ¢ . dfal de dok tasi bli .
5.1.4  Slik forhindrer du at utendgrsanlegget velter.............. 7 en nyeste v.er.SJonen av medioigende dokumentasjon publiseres pa
) ) ) det lokale Daikin-nettstedet eller hos forhandleren.
5.2 Tilkoble kjglemediergrene ............ccccccveeiiiiieiiiinicciicseececs 7
521  Koble kjslemediergrene til utendgrsanlegget.............. 7 Originalinstruksjonene er skrevet pa engelsk. Alle andre sprék er
5.3 Kontrollere Ki@lerarene................coovveeveeeereeererereeeereeeeeeenereonn. 9 oversettelser av originalinstruksjonene.
5.3.; ch.):trollere kjglelmE:ierlﬂrene: Oppsett 9 Tekniske data for prosjektering
5.3. Slik ser du etter el ASJT .t 9 - Et delsett med de nyeste tekniske dataene er tilgjengelig pa det
533 Utfare vakuumtarking ...........ccoooveevininiecicienences 9 . e e s .
) ) lokale nettstedet til Daikin (tilgjengelig for alle).
5.4 Fylle pa kjglemiddel 9 .
. . . = Det komplette settet med de nyeste tekniske dataene er
541 Om pafylling av kjglemedium............cccocevinincnnnnn. 9 tilgienaelia pa Daikin Business Portal (kreves godkiennin
542  Om kjglemediet 10 fgjengelig pa Daikin Bus (kreves godkjenning).
543 Forholdsregler ved pafylling av kjglemedium.............. 10
544 Definisjoner: L1~L7, H1, H2........ccooiiiiiice 10
545  Tilleggsfylling av Kiglemedium .................ccwrveoooceee 11 2 SpeS|f| kke
54.6  Full etterfylling av kjglemedium...............ccccoviirnnene 12 = . -
54.7 Feste etikett for fluoriserte drivhusgasser-................... 13 5|kkerhetSInStru kSJoner for
55 Koble til det elektriske ledningsopplegget ................. .. 13 montg rer
5.5.1 Om overholdelse av elektriske bestemmelser ............ 13
5.5.2  Retningslinjer ved tilkobling av det elektriske Folg alltid sikkerhetsinstruksjonene og forskriftene nedenfor.
Iednlr?gsog?plegget ....................................................... 13 Installeringssted (se "4.1 Klargjore installeringsstedet” [ 6])
553 Spesifikasjoner for standard
ledningsoppleggkomponenter..............cccccoeiiciiinnene 13 A ADVARSEL
534 Et?e t:j;rlsiithiltee :t”Ske ledningsopplegget ti 14 Folg malene for serviceplass i denne handboken for a
o PNSMON oo raalere  amcaEe Lok 85 B Ssecpkss
5.6 Ferdigstille monteringen av utendgrsanlegget .......................... 15 Utendarsanlegg” b 18]
5.6.1 Slik ferdigstiller du installeringen av 99 i
utendzrsanl.eggetl ........................... B 15 ADVARSEL
5.6.2 Kontrollere isolasjonsmotstanden til kompressoren.... 15 L ﬂ \ _ . . .
Riv i stykker og kast plastposer slik at ingen, spesielt barn,
6 Idriftsetting 15 kan leke med dem. Mulige konsekvens: kvelningsfare.
6.1 Sjekkliste for idriftsetting............cccooiiiiiis 15
6.2  Slik utferer du prevekjeringen 16 A FORSIKTIG
6.3  Feilkoder under prgvekjgring 16 Utstyret ma IKKE veere allment tilgjengelig, men installeres
6.4  Egne innstillinger pa stedet for teknisk kjgling.............c.ccccoeon.... 17 pa et sted som ikke er tilgjengelig for uvedkommende.
. B3 innendgrs- ndgrsanl ner for
7 Kastlng 17 : ade r e' ders .og utendgrsanlegget eg g seg fo
installering i forretnings- og kontorlokaler, samt i lokaler for
Tekniske data 18 lettere industri.
8.1 Ser\/lcePIass: l.Jtendmsanlegg ................................................... 18 FORSIKTIG
8.2  Rerledningsskjema: Utendgrsenhet..............cccooeeviiiiiinne. 19 . . .
83  Koblingsskjema: Utendarsenhet 19 Dette utstyret er IKKE bgregnet for bruk i bqllger og V!,I
IKKE garantere tilstrekkelig beskyttelse for radiomottak pa
slike steder.
1 Om dette dokumentet /\ FORSIKTIG
. Overdreven konsentrasjon av kjglemedium i lukkede rom
Malgruppe kan fare til oksygenmangel.
Autoriserte installatgrer
RZAG71~140N DAIKIN Installeringshandbok
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2 Spesifikke sikkerhetsinstruksjoner for monterer

A

ADVARSEL

Hvis utstyr inneholder kjglemedium R32, MA gulvarealet i
rom der utstyret er installert, betienes og lagres, veere
stgrre enn minimum gulvareal, som er angitt i tabellen
under A (m?). Dette gjelder for:
= Innendgrsenhet uten faler for kjslemedielekkasje. Se i
installeringshandboken for innendersenhet med foler
for kjslemedielekkasje
= Utendgrsenheter som er installert eller som lagres
innenders (f.eks. vinterhage, garasje, maskinrom)

A

ADVARSEL

Ta tilstrekkelige forholdsregler ved kjglemedielekkasje.

Hvis det lekker ut kjglemediegass, ma omradet straks

ventileres. Mulige risikoer:

= Overdreven konsentrasjon av kjglemedium i lukkede
rom kan fare til oksygenmangel.

= Det kan dannes giftig gass dersom kjglemediegass
kommer i kontakt med ild.

A

ADVARSEL

Hvis ett eller flere rom er tilkoblet anlegget via et
kanalsystem, ma det sikres at:
= det er ingen fungerende antenningskilder (som apen
flamme, gassapparat eller elektrisk varmeapparat) hvis
gulvarealet er mindre enn minimum gulvareal A (m?).
= det ikke er installert andre apparater, som kan veere
potensielle antenningskilder, i kanalsystemet (som
varme overflater med temperaturer over 700°C og
utstyr med elektriske brytere).
= det kun brukes produsentgodkjente apparater i
kanalsystemet.
= [uftinntak OG Iuftutlgp er tilkoblet direkte til samme rom
via kanalen. IKKE bruk tomrom som himling som kanal
for luftinntaket eller luftutlgpet.

ADVARSEL

Kjolemedium skal ALLTID gjenvinnes. IKKE slipp dem ut
direkte i miljget. Bruk en vakuumpumpe til @ temme
installasjonen.

ADVARSEL
Under testing av produktet ma trykket ALDRI overstige
maksimalt tillatt trykk (som angitt pa anleggets

merkeplate).

FORSIKTIG
Gassene ma IKKE luftes ut i atmosfeeren.

Apne anlegget

FARE: FARE FOR FORBRENNING/SKALDING

> B B P

ADVARSEL

Gjenvaerende gass eller olje i avstengingsventilen kan
sprenge bort de sammenklemte rgrene.

Hvis instruksjonene i prosedyren nedenfor ikke folges
ngye, kan det forarsake skade pa eiendom eller
personskade, som kan veere alvorlig avhengig av
omstendighetene.

FARE: FARE FOR D@DELIG ELEKTROSJOKK

FARE: FARE FOR D@DELIG ELEKTROSJOKK

Du ma IKKE forlate
servicedekselet er fiernet.

anlegget uten tilsyn nar

Montere utendgrsanlegget (se "5.1 Montere
utendersanlegget” [» 6])

A

ADVARSEL

Metoden for & feste utendgrsanlegget MA veere i henhold
til instruksjonene i denne handboken. Se "5.1 Montere
utendgrsanlegget" [» 6].

A

ADVARSEL

QD

Det sammenklemte rgret méa ALDRI fijernes ved hjelp av
slaglodding.

Gjenveerende gass eller olje i avstengingsventilen kan
sprenge bort de sammenklemte rgrene.

Fylle pa kjglemedium (se "5.4 Fylle pa kjelemiddel” [» 9])

Tilkoble kjglemediergrene (se "5.2 Tilkoble
kjelemedieragrene” [» 7])

A

ADVARSEL
Lokalt rgropplegg MA vzere i henhold til instruksjonene i
denne handboken. Se "5.2 Tilkoble

kjelemediergrene" [» 7].

A

FORSIKTIG
= IKKE bruk mineralolje pa den konede delen.
= Du ma IKKE bruke gamle rgr fra tidligere installasjoner.

= For & garantere anleggets levetid ma det aldri
installeres en tegrker. Tarkematerialet kan Igse seg opp
og skade systemet.

ADVARSEL

= Kjolemediet i anlegget er svakt antennelig, men det
lekker normalt IKKE. Hvis det lekker kjglemedium ut i
rommet som kommer i kontakt med flammen fra en
brenner, et varmeapparat eller en gasskomfyr, kan det
fore til at det dannes skadelig gass.

= Sla AV alle lettantennelige varmeapparater, luft ut
rommet, og ta kontakt med forhandleren der du kjgpte
anlegget.

= Anlegget ma IKKE brukes fer servicepersonell kan
bekrefte at delen der kjglemedielekkasjen oppstod, er
reparert.

FORSIKTIG

Installer kjglemediergrene eller komponentene slik at de
ikke utsettes for stoffer som kan fa komponenter med
kjglemedium til & korrodere, med mindre komponentene er

A

ADVARSEL

Pafyling av kjglemedium MA vaere i henhold til
instruksjonene i denne handboken. Se "5.4 Fylle pa
kjglemiddel" [ 9].

A

ADVARSEL

= Bruk kun R32 som kjglemedium. Andre stoffer kan
forarsake eksplosjoner og ulykker.

laget av ikke-korroderende materialer eller de er = R32 inneholder fluoriserte drivhusgasser. Verdien for
tilstrekkelig beskyttet mot korrosjon. global oppvarmingsevne (GWP) er 675. Disse gassene
ma IKKE luftes ut i atmosfeeren.
= Bruk ALLTID vernebriller og hansker nar du fyller pa
kjglemedium.
Installeringshandbok DAIKIN RZAG71~140N
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3 Om esken

Elektrisk installering (se "5.5 Koble til det elektriske
ledningsopplegget” [» 13])

Zﬁ& ADVARSEL

Elektrisk ledningsopplegg MA vaere i henhold til

instruksjonene i denne handboken:

= Denne handboken. Se "5.5 Koble til det elektriske
ledningsopplegget" [» 13].

= Koblingsskjemaet for utendgrsanlegget leveres med
anlegget og er plassert pa innsiden av topplaten. Du
finner en oversettelse av tegnforklaringen i
"8.3 Koblingsskjema: Utendgrsenhet" [» 19].

FORSIKTIG

IKKE skyv inn eller plasser overskytende kabellengder i
enheten.

ADVARSEL

= Hvis stremforsyningen mangler eller har feil N-fase,
kan utstyret ga i stykker.

= Etabler riktig jording. Enheten ma IKKE jordes il
vannrgr, innkoblingsdemper eller telefonjording.
Ufullstendig jording kan medfare elektriske stot.

= Installer ngdvendige sikringer eller skillebrytere.

= Fest det elektriske ledningsopplegget med kabelfester
slik at de IKKE kommer i kontakt med skarpe kanter
eller reropplegget, spesielt pa hgytrykkssiden.

= IKKE bruk sammenteipede ledninger, skjgteledninger
eller tilkoblinger fra et stjernesystem. De kan fgre til
overoppheting, elektriske stet eller brann.

= IKKE installer en fasekondensator, fordi denne enheten
er utstyrt med vekselretter. En fasekondensator vil
redusere ytelsen og kan fgre til ulykker.

ADVARSEL

= Alt ledningsopplegg MA installeres av en autorisert
elektriker og MA overholde nasjonale forskrifter for
ledninger.

= Foreta elektriske
ledningsopplegget.

= Alle komponenter kjgpt pa stedet og all elektrisk
konstruksjon MA overholde gjeldende lovgivning.

tilkoblinger  til det faste

ADVARSEL

Hvis stramledningen blir skadet, SKAL
den byttes av produsenten,
serviceagenten eller personer med
tilsvarende kvalifikasjoner for & unnga
farlige situasjoner.

A

ADVARSEL
Bruk ALLTID flerkjernet kabel til stremtilfgrselskabler.

A

FORSIKTIG

= Nar du kobler til stromtilfarselen: tilkoble jordkabelen
farst, for du oppretter stramfarende tilkoblinger.

= Nar du kobler fra stremtilfgrselen: frakoble
stremfgrende tilkoblinger forst, fer du kobler fra
jordingen.

* Lengden pa lederne mellom festepunktet for
stramledningen og selve rekkeklemmen MA veere slik
at de stremfgrende lederne strammes for jordlederen i
tilfelle stramledningen trekkes ut av ledningsfestet.

Idriftsetting (se "6 Idriftsetting” [» 15])

A

ADVARSEL

Igangsetting MA veere i samsvar med instruksjonene i
denne handboken. Se "6 Idriftsetting” [» 15].

A

FORSIKTIG

IKKE utfer prevekjoring mens det arbeides pa
innendgrsanlegget/-ene.

Nar du foretar provekjgringen, kjgrer IKKE BARE
utendgrsanlegget, men ogsa det tilkoblede
innendgrsanlegget. Det er farlig & arbeide pa et
innendgrsanlegg mens prgvekjgringen utfgres.

A

FORSIKTIG

IKKE stikk fingre, pinner eller andre gjenstander inn i
luftinntaket eller -utlgpet. IKKE ta av viftebeskytteren. Nar
viften roterer ved hay hastighet, vil den forarsake skade.

Feilsgking

A

ADVARSEL

Kontroller ~ALLTID at anlegget er frakoblet
ledningsnettet fgr du inspiserer bryterboksen il
anlegget. Sla av den respektive strambryteren.

= Nar en sikkerhetsanordning er blitt utlgst, ma du stanse
anlegget og finne ut hvorfor anordningen ble utlgst for
du tilbakestiller den. Du ma ALDRI parallellkoble
sikkerhetsanordninger eller endre verdiene deres il
noe annet enn fabrikkens standardinnstillinger. Kontakt
forhandleren hvis du ikke finner arsaken til problemet.

ADVARSEL

Forhindre fare som fglge av utilsiktet ny innstilling av den
termiske sikringsautomaten: Strgm til dette apparatet MA
IKKE ga via en ekstern bryterenhet, slik som en tidsbryter,
eller kobles til en krets som slés jevnlig PA og AV av
strgmforsyningen.

3

Om esken

Veer oppmerksom pa det fglgende:

= Ved levering MA det undersgkes om anlegget er skadet og
komplett. Eventuelle skader eller manglende deler MA rapporteres
umiddelbart til transport@rens klagebehandler.

= Bring den innpakkede enheten sa neer installeringsstedet som
mulig for & unnga at det oppstar skader under transport.

= Klargjer pa forhand den veien du vil anlegget skal feres inn til
installeringsstedet.

RZAG71~140N

Sky Air Alpha-series
4P695306-1C — 2025.03
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4 Forberedelse

3.1 Utendogrsenhet

3141 Fjerne tilbehgr fra utendgrsanlegget

a Generelle sikkerhetshensyn

b Installeringshandbok for utendgrsanlegg
¢ Kabelband

d Etikett for fluoriserte drivhusgasser

e Energimerking

f Tillegg (LOT21)

4 Forberedelse

4.1 Klargjere installeringsstedet

A ADVARSEL

Anlegget skal plasseres i et rom uten fungerende
antenningskilder (for eksempel apen flamme eller
gassapparat eller elektrisk varmeapparat i drift).

411 Krav til installeringssted for
utendgrsanlegget

Folg retningslinjene for avstand. Se kapitlet "Tekniske data", og
tallene pa innsiden av frontdekselet.

. INFORMASJON
Nivaet pa lydtrykk er lavere enn 70 dBA.

A FORSIKTIG

Anlegget skal IKKE vare allment tilgjengelig. Installer
anlegget pa et trygt sted uten fri tilgang.

Dette anlegget egner seg for installering i kommersielle og
lett industrielle omrader.

= Sgrg for at omradet er godt ventilert. IKKE blokker
ventilasjonsapninger.

5 Montering

5.1 Montere utendorsanlegget

51.1 Klargjore monteringsstrukturen

Klargjer 4 sett med forankringsbolter, muttere og skiver (kjgpes
lokalt) som vist nedenfor:

a Pass pa at du ikke dekker til dreneringshullene i
anleggets bunnplate.

INFORMASJON

Den anbefalte hgyden pa boltenes gvre fremstikkende del
er 20 mm.

MERKNAD

Fest utendgrsanlegget til forankringsboltene ved hjelp av
muttere med harpiksbelagte skiver (a). Metallet kan lett
ruste hvis belegget pa festeomradet er fiernet.

[l

51.2 Slik monterer du utendersanlegget

--=—-@-@-

...E_@_®.

513 Tilrettelegge drenering

INFORMASJON

Om ngdvendig kan du bruke en dreneringssump (leveres
lokalt) for & hindre at dreneringsvannet drypper.

Installeringshandbok
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5 Montering

a Foran
b Side
¢ Bak
d Nederst
INFORMASJON
2 SIS
/\|\ Q |
S g
N ‘ f‘l\
b

>
\4
b a b
= Trykk ut det perforerte hullet (a) i bunnplaten eller

dekkplaten ved & dunke lett pa festepunktene med en
flatbladet skrutrekker og en hammer.

b

= Du kan ogsa skjaere ut spaltene (b) med metallsag.

MERKNAD
Forholdsregler nar du lager hull i perforert plate:
= Unnga skade pa huset og underliggende rar.

= Nar du har lagd hullene, anbefales det a fierne skarpe
kanter samt male kantene og omradene rundt med
utbedringsmaling for & hindre rustdannelse.

= Surr beskyttelsestape rundt elektriske ledninger nar de
feres gjennom hullene i de perforerte platene slik at de
ikke skades.

0

3 Gjer folgende:

= Koble vaeskergret (a) til veeskeavstengingsventilen.
= Koble gassraret (b) til gassavstengingsventilen.

To Qo

o

4 Gjor fglgende:

= Isoler vaeskergret (a) og gassreret (b).

= Vikle varmeisolasjon rundt buene, og dekk deretter over
med vinyltape (c).

= Pass pa at det lokale rgropplegget ikke er i kontakt med
noen av komponentene til kompressoren.

= Forsegle endestykkene pa isolasjonen (tetningsmasse el.l.)
(d).

= Surr vinyltape (e) rundt rgropplegget for & beskytte det mot
skarpe kanter

f

7

5 Hvis utendgrsanlegget installeres over innendgrsanlegget,
dekker du til avstengingsventilene (f, se over) med
tetningsmateriale for a forhindre at det kommer kondensvann
fra avstengingsventilene inn i innendgrsanlegget.

MERKNAD
Eventuelle blottlagte ror kan forarsake kondens.

o

6 Sett pa plass servicedekselet og platen for rgrinntaket.

7 Forsegle alle apninger (eksempel: a) for a forhindre at det
kommer sng og smadyr inn i systemet.

MERKNAD

Du ma ikke blokkere lufteventilene. Det kan pavirke
luftsirkulasjonen inne i anlegget.

Installeringshandbok
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5 Montering

A ADVARSEL

Ta nedvendige forholdsregler for & forhindre at anlegget
kan brukes som ftilfluktssted for smadyr. Smadyr som
kommer i kontakt med elektriske deler, kan forarsake
funksjonsfeil, rayk eller brann.

MERKNAD

Husk & apne avstengingsventilene etter at du har installert
kiglemediergrene og utfgrt vakuumterking. Kompressoren
kan bli gdelagt hvis systemet kjgres nar
avstengingsventilene er stengt.

5.3 Kontrollere kjolergrene

5.3.1 Kontrollere kjgslemediergrene: Oppsett

3 NEARA

w
(2]

Pl
@
)

Oppsett ved par
Oppsett ved tvilling
Trykkmaler
Nitrogen
Kjelemedium
Vektskal
Vakuumpumpe
Avstengingsventil
Hovedrar
Kjglemediegrensett
Forgreningsrar

.TQ@ w0 Q0CTD WD c"I@l

5.3.2 Slik ser du etter lekkasjer

MERKNAD

IKKE overskrid enhetens maksimale driftstrykket (se “PS
High” pa enhetens navneplate).

MERKNAD

Bruk ALLTID anbefalt opplgsning fra grossisten il
bobletesten.
Bruk ALDRI sapevann:

= Sapevann kan fere til at komponenter sprekker, som
koniske muttere eller deksler pa avstengingsventiler.

= Sapevann kan inneholde salt, som absorberer fuktighet
og som vil fryse til nar rgrene blir kalde.

= Sapevann inneholder ammoniakk, som kan fare til
korrosjon pa koniske overganger (mellom den koniske
messingmutteren og kobberkonen).

1 Tilfer systemet nitrogengass opp til et malertrykk pa minst
200 kPa (2 bar). Det anbefales a sette trykket til 3000 kPa
(30 bar) eller hgyere (avhengig av lokal lovgivning) for a
oppdage sma lekkasjer.

2 Test for lekkasjer ved & smgre bobletestmiddel pa alle
rerforbindelsene.

3 Tem ut all nitrogengassen.

5.3.3 Utfore vakuumterking

@ MERKNAD
il il

= Koble vakuumpumpen bade utlgpsporten
avstengingsventilen pa gassiden og til utlgpsporten til
avstengingsventilen pa vaeskesiden for & gke yteevnen.

= Serg for at bade gass- og vaeskestoppventilen er godt
lukket for du utfarer lekkasjetesten eller vakuumtarking.

1 Sett systemet i vakuum inntil trykket pa manifolden viser
-0,1 MPa (-1 bar).

2 La det sta slik i 4-5 minutter, og kontroller trykket:

Hvis trykket... Sa...
Ikke endres

Det er ingen fuktighet i
systemet. Denne prosedyren
er ferdig.

Oker Det er fuktighet i systemet. Ga
til neste trinn.

3 Vakuumterk systemet i minst 2 timer for & oppna et gnsket
manifoldtrykk pa —0,1 MPa (-1 bar).

4 Etter at du har slatt AV pumpen ma trykket kontrolleres i minst
1 time.

5 Hvis du IKKE nar gnsket vakuum eller IKKE KAN opprettholde
vakuumet i 1 time, gjer du felgende:

= Se etter lekkasjer igjen.
= Utfar vakuumterking igjen.

@ MERKNAD

Husk & apne avstengingsventilene etter at du har installert
kjglemediergrene og utfert vakuumterking. Kompressoren
kan bli  edelagt hvis systemet kjgres nar
avstengingsventilene er stengt.

5.4 Fylle pa kjolemiddel

5.4.1 Om pafylling av kjelemedium

Utendgrsanlegget har fatt fylt pa kjglemedium péa fabrikken, men i
noen tilfeller kan fglgende veere ngdvendig:

Hva Nar

Tilleggsfylling av kjglemedium Hvis den totale lengden pa
veeskergrene er mer enn angitt

(se nedenfor).

Full etterfylling av kjglemedium  |Eksempel:
= Nar systemet flyttes.

= Etter lekkasje.

Tilleggsfylling av kjglemedium

For du fyller pa kjglemedium sgrger du for at utendgrsanleggets
eksterne  kjglemediergr er  kontrollert  (lekkasjetest og
vakuumterking).

INFORMASJON

Avhengig av anleggene og/eller installeringsforholdene kan
det vaere ngdvendig a tilkoble de elektriske ledningene for
du fyller pa kjglemediet.

Vanlig arbeidsflyt — Pafylling av ekstra kjslemedium bestar vanligvis
av fglgende trinn:

1 Fastsette om og hvor mye ekstra du ma fylle pa.
2 Fylle pa ekstra kjglemedium hvis det er ngdvendig.

3 Fylle ut etiketten for fluoriserte drivhusgasser, og feste den pa
innsiden av utendgrsanlegget.

RZAG71~140N
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5 Montering

Full etterfylling av kjglemedium

Kontroller at fglgende er utfert for du foretar full etterfylling av
kjglemedium:

1 Alt kjslemediet er samlet opp fra systemet.

2 Utendgrsanleggets eksterne kjglemediergr er kontrollert
(lekkasjetest og vakuumterking).

3 Vakuumtgrking er utfert pa utendgrsanleggets interne
kjglemediergr.

@ MERKNAD

Fer fullstendig gjenfylling, utfer vakuumterking ogsa pa
enhetens interne kjglemediumror.

MERKNAD

Nar du skal utfgre vakuumtgrking eller full etterfylling pa
utendersanleggets interne kjglemediergr, ma du aktivere
vakuummodus (se "Slik  aktiverer/deaktiverer  du
feltinnstillingen vakuummodus" [» 12]) som apner
ngdvendige ventiler i kjolemediekretsen slik at
vakuumtgrkingen eller etterfyllingen av kjglemedium kan
utfgres pa riktig mate.

= For vakuumterking eller etterfyling ma du aktivere
feltinnstillingen "Vakuummodus".

= Nar vakuumterking eller etterfylling er utfert, ma du
deaktivere feltinnstillingen "Vakuummodus".

5.4.2 Om kjolemediet

Dette produktet inneholder fluoriserte drivhusgasser. Gassene ma
IKKE luftes ut i atmosfaeren.

Type kuldemedium: R32
Verdien for global oppvarmingsevne (GWP): 675

Regelmessige inspeksjoner knyttet til kjglemedielekkasje kan veere
pabudt, avhengig av gjeldende lovgivning. Kontakt montgren for mer
informasjon.

ADVARSEL: ANTENNELIG MATERIALE
Kjglemediet i dette anlegget er svakt antennelig.

A ADVARSEL

= Kjglemediet i anlegget er svakt antennelig, men det
lekker normalt IKKE. Hvis det lekker kjglemedium ut i
rommet som kommer i kontakt med flammen fra en
brenner, et varmeapparat eller en gasskomfyr, kan det
fore til at det dannes skadelig gass.

= Sla AV alle lettantennelige varmeapparater, luft ut
rommet, og ta kontakt med forhandleren der du kjgpte
anlegget.

= Anlegget ma IKKE brukes fer servicepersonell kan
bekrefte at delen der kjglemedielekkasjen oppstod, er
reparert.

A ADVARSEL

Noen seksjoner av kjglemiddelkretsen kan veere isolert fra
andre seksjoner pa grunn av komponenter med spesifikke
funksjoner (f.eks. ventiler). Kjglemiddelkretsen har derfor
flere serviceporter for vakuumbehandling, trykkavlastning
eller trykksetting av kretsen.

Hvis det er ngdvendig & utfgre lodding pa enheten, ma
man segrge for at det ikke er gjenvaerende trykk i enheten.
Innvendig trykk ma slippes ut ved & &pne ALLE
serviceporter som er angitt i figuren nedenfor. Plassering
er avhengig av modelltype.

Utlgpsportenes plassering:

a Intern utlepsport
b  Avstengingsventil med utlepsport (vaeske)
¢ Avstengingsventil med utlepsport (gass)

Vanlig arbeidsflyt — Full etterfyling med kjglemedium bestar
vanligvis av fglgende trinn:

1 Fastsette hvor mye kjglemedium du skal fylle pa.
2 Fylle pa kjglemedium.

3 Fylle ut etiketten for fluoriserte drivhusgasser, og feste den pa
innsiden av utendgrsanlegget.

A ADVARSEL

Anlegget skal plasseres i et rom uten fungerende
antenningskilder (for eksempel &pen flamme eller
gassapparat eller elektrisk varmeapparat i drift).

A ADVARSEL

= Deler fra kjslemediesyklusen ma IKKE perforeres eller
brennes.

= Bruk IKKE andre vaskemidler eller midler som
fremskynder avisingen enn dem som anbefales av
produsenten.

= Veer oppmerksom pa at kjglemediet i systemet er uten
lukt.

5.4.3 Forholdsregler ved pafylling av
kjslemedium

INFORMASJON

Les ogsa om forholdsregler og krav i kapitlene nedenfor:

= Generelle sikkerhetshensyn
= Klargjore kjglemediergrene

54.4 Definisjoner: L1~L7, H1, H2

Par® Tvilling®

e
Fo

-
T
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5 Montering

Dobbel tvilling®

Trippel®

2/
et
et

G1 (m) Total lengde med <x> vaeskergr
x=@9,5 mm (standard)

x=@12,7 mm (gk dimensjon)

G2 (m) Total lengde med @6,4 mm vaeskerar

2 Fastsett R1 og R2.

Hvis Sa

@ Anta at den lengste linjen pa tegningen svarer til det faktisk
lengste reret, og det hgyeste anlegget pa tegningen svarer til det
faktisk hayeste anlegget.

L1 Hovedrer
L2~L7 Forgreningsrer
H1 Heydeforskjell mellom hgyeste innendersanlegg og
utendgrsanlegget
H2 Hgydeforskjell mellom hayeste og laveste
innendgrsanlegg
0 Kjolemediegrensett

5.4.5 Tilleggsfylling av kjslemedium

Fastsette mengden ekstra kjglemedium

Fastsette om det er nadvendig a tilsette ekstra kjslemedium

G1>40 m@ Bruk tabellen nedenfor til &
fastsette R1 (lengde=G1-40 m)@
og R2 (lengde=G2).

G140 m® R1=0,0 kg.

Bruk tabellen nedenfor til &
fastsette R2
(lengde=G1+G2-40 m)®@.

(og G1+G2>40 m)@

@ Hvis dimensjon gkes: Erstatt 40 m med 15 m.

Standard vaskergrdimensjon

Lengde (m)
0~10 10~15 | 15~20 | 20~30 | 30~40 | 40~45

R1:| 0,35 0,7@ 0,7® 1,05 1,4@ 1,55@
0,55®)

R2:| 0,2 0.4 0,4 0,6 0,8@ 1,0@

Hvis Sa

@ Kun for RZAG100~140.
® Kun for RZAG71.

(L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7)<
lengde uten pafylling

Du trenger ikke fylle pa ekstra
kjglemedium.

Lengde uten pafylling=

= 10 m (reduser dimensjon)
= 40 m (standard)

= 15 m (ok dimensjon)

Okt vaeskergrdimensjon

Lengde (m)
0~5 | 5~10 | 10~15 | 15~20 | 20~30 | 30~40 | 40~45

R1:| 0,35 0,7 1,05@ | 1,4@ — — —

R2: 0,35 0,7@ 1,05@ | 1,4@ —

(L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7)>
lengde uten pafylling

Du ma fylle pa ekstra
kjglemedium.

For fremtidig vedlikehold bgr du
sett en ring rundt valgt mengde i
tabellene under.

@ Kun for RZAG100~140.
3 Fastsett mengden ekstra kjglemedium: R=R1+R2.

Eksempler

Oppsett Ekstra mengde kjslemedium (R)

INFORMASJON

Rerlengden er den lengste enveislengden av
vaeskergrene.

Fastsette mengden ekstra kjglemedium (R i kg) (ved par)

Standard vaskergrdimensjon

L1:| 40~50 | 50~55 | 55~60 | 60~70 | 70~80 | 80~85

R:| 0,35 0,7@ 0,7@ 1,05@ 1,4@ 1,55@
0,55®

L2=7 m Hvis: Tvilling, standard dimensjon pa
vaeskergr
1 |G1 |Total @9,56 => G1=45m
G2 |Total @6,4 => G2=7+5=12 m
2 |Hvis: G1>40m
R1 |Lengde=G1-40 m=5m
=> R1=0,35 kg
R2 |Lengde=G2=12 m
=> R2=0,4 kg
3 |R |R=R1+R2=0,35+0,4=0,75 kg

@ Kun for RZAG100~140.
® Kun for RZAG71.

Okt vaeeskergrdimensjon

L1: 15~20 20~25 25~30 30~35

R: 0,35 0,7 1,05@ 1,4@

@ Kun for RZAG100~140.

Fastsette mengden ekstra kjglemedium (R i kg) (ved tvilling,
trippel og dobbel tvilling)

1 Fastsett G1 og G2.

Hvis: Trippel, standard dimensjon pa
vaeskeragr

1 |G1 |Total @9,5 => G1=15m
G2 |Total ¥6,4 => G2=20+17+17=54 m
2 |Hvis: G1=40 m (og G1+G2>40 m)

L1=15 m (©9.5 mm) R1 |R1=0,0 kg
R2 |Lengde=G1+G2-40 m=15+54-40=
29 m
=> R2=0,6 kg

3 |R |R=R1+R2=0,0+0,6=0,6 kg

Fylle pa kjglemedium: Oppsett

Se "5.3.1 Kontrollere kjglemediergrene: Oppsett" [» 9].
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Slik fyller du pa ekstra kjglemedium

A ADVARSEL

= Bruk kun R32 som kjglemedium. Andre stoffer kan
forarsake eksplosjoner og ulykker.

» R32 inneholder fluoriserte drivhusgasser. Verdien for
global oppvarmingsevne (GWP) er 675. Disse gassene
ma IKKE luftes ut i atmosfeeren.

= Bruk ALLTID vernebriller og hansker nar du fyller pa
kjglemedium.

Forutsetning: For du fyller pad kjglemedium ma du kontrollere at
kjglemediergrene er tilkoblet og kontrollert (lekkasjetest og
vakuumterking).

1 Koble kjglemediesylinderen bade il
avstengingsventilen for gass og il
avstengingsventilen for gass.

utlepsporten  for
utlgpsporten  for

Fyll pa den ekstra kjglemiddelmengden.

3 Apne avstengingsventilene.

5.4.6 Full etterfylling av kjslemedium

Slik beregner du fullstendig mengde etterfylling

Fastsette fullstendig mengde etterfylling (kg) (ved standard
dimensjon pa vaeskerer)

Modell Lengde (m)®
3~40 [40~50|50~5555~60|60~70|70~80 80~85
RZAGT71 32 | 355|375 | — — — —
RZAG100 3,2 | 3,55 3,9 425 | 46 | 4,75
RZAG125-140 3,7 | 4,05 4,4 4,75 | 51 | 525
@ Lengde=L1 (par); L1+L2 (tvilling, trippel); L1+L2+L4 (dobbel
tvilling)

Fastsette fullstendig mengde etterfylling (kg) (ved okt
dimensjon pa vaeskeror)

Modell Lengde (m)®
3~15 15~20 | 20~25 | 25~30 | 30~35
RZAGT71 3,2 3,55 3,9 — —
RZAG100 3,2 3,55 3,9 4,25 4,6
RZAG125+140 3,7 4,05 4,4 4,75 51
@ Lengde=L1 (par); L1+L2 (tvilling, trippel); L1+L2+L4 (dobbel
tvilling)

Lengde=L1 (par); L1+L2 (tvilling, trippel); L1+L2+L4 (dobbel tvilling)

Fastsette fullstendig mengde etterfylling (kg) (ved redusert
dimensjon pa vaeskerer)

Slik aktiverer du vakuummodus:

Du aktiverer vakuummodus ved & betjene trykknappene BS* pa
kretskortet ~ (A1P) og lese av tilbakemeldingen fra
7-segmentdisplayene.

Betjen bryterne og trykknappene med en isolert pinne (f.eks. en
lukket kulepenn) for & unnga bergring av stremfgrende deler.

[o]j®)

1 Nar anlegget er slatt pa og ikke kjgrer, holder du nede
trykknappen BS1 i 5 sekunder.

Resultat: Da kommer du til innstillingsmodus, og 7-
segmentdisplayet viser '2 0 0.

Trykk pa knappen BS2 til du kommer til side 2-17.

Nar du er kommet til side 2-17, trykker du én gang pa knappen
BS3.

Endre innstillingen til '2' ved & trykke én gang pa knappen BS2.
Trykk én gang pa knappen BS3.

Nar displayet ikke lenger blinker, trykker du pa knappen BS3
igjen for & aktivere vakuummodus.

Deaktivere vakuummodus:

Nar du har etterfylt eller vakuumterket anlegget, skal du deaktivere
vakuummodus:

1 Trykk pa knappen BS2 til du kommer til side 2-17.

2 Nar du er kommet til side 2-17, trykker du én gang pa knappen
BS3.

Endre innstillingen til '1' ved & trykke én gang pa knappen BS2.
Trykk én gang pa knappen BS3.

Nar displayet ikke lenger blinker, trykker du pa knappen BS3
igjen for & deaktivere vakuummodus.

6 Trykk pa knappen BS1 for & avslutte innstillingsmodus.

Husk & sette pa plass dekselet pa boksen med elektriske
komponenter samt & feste frontplaten nar arbeidet er utfert.

@ MERKNAD

Pass pa at alle utvendige paneler er lukket under arbeidet,
unntatt servicedekselet pa bryterboksen.

Lukk dekselet pa bryterboksen skikkelig fer du slar pa
streammen.

Fylle pa kjglemedium: Oppsett

Modell Lengde (m)® Se "5.3.1 Kontrollere kjglemediergrene: Oppsett" [» 9].
3~10 . . . .
RZAGT1+100 32 Slik utferer du full etterfylling av kjslemedium
RZAG125+140 3,7 A ADVARSEL
@ |engde=L1 (par); L1+L2 (tvilling, trippel); L1+L2+L4 (dobbel = Bruk kun R32 som kjglemedium. Andre stoffer kan
tvilling) forarsake eksplosjoner og ulykker.

Lengde=L1 (par); L1+L2 (tvilling, trippel); L1+L2+L4 (dobbel tvilling)

Slik aktiverer/deaktiverer du feltinnstillingen
vakuummodus

Beskrivelse

For & utfere vakuumterking eller en fullstendig gjenfylling av
utendersenhetens interne kjglemiddelrgr er det nadvendig a aktivere
vakuummodus, som vil &pne nedvendige ventiler i
kjglemiddelkretsen slik at vakuumprosessen eller gjenfylling av
kjglemiddel kan gjeres pa riktig mate.

= R32 inneholder fluoriserte drivhusgasser. Verdien for
global oppvarmingsevne (GWP) er 675. Disse gassene
ma IKKE luftes ut i atmosfeeren.

= Bruk ALLTID vernebriller og hansker nar du fyller pa
kjglemedium.

Forutsetning: Far du utfgrer full etterfylling av kjglemedium, ma du
sgrge for at systemet er pumpet ut, at utendersanleggets eksterne
kjglemediergr er kontrollert (lekkasjetest og vakuumtaerking), og at
det er utfert vakuumterking pé utendersanleggets interne
kjglemediergr.
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5 Montering

@ MERKNAD

Vi anbefaler & bruke solide (énleders) ledninger. Hvis det
brukes tvunnet kabel, tvinner du lederen litt for & samle
enden slik at du kan bruke den direkte i kontaktklemmen
eller feste den til en rund kabelsko. Du finner mer
informasjon under "Retningslinjer for tilkobling av elektriske
ledninger" i referanseguiden for montarer.

5.5.4 Koble til det elektriske ledningsopplegget
til utendersenheten

@ MERKNAD

» Folg koblingsskjemaet (leveres med anlegget, plassert
pa innsiden av servicedekselet).

= Pass pa at de elektriske ledningene IKKE forhindrer at
servicedekselet kan festes skikkelig.

1 Fjern servicedekselet.

2 Koble sammenkoblingskablene og strgmforsyningen som vist

nedenfor:
V1 Y1
1~ 50 Hz 3N~ 50 Hz
220-240 V 380-415 V

]
1 _

=

Sammenkoblingskabel
Strgmforsyningskabel
Jord

Kabelband

Q0T

3 Fest kablene (stremtilfersel og sammenkoblingskabel) med
kabelband til festeplaten for avstengingsventil, og fgr ledningen
i henhold til illustrasjonen over.

4 Velg ut et perforert hull og fiern det ved a dunke lett pa
festepunktene med en flatbladet skrutrekker og en hammer.

5 For ledningen gjennom rammen, og fest ledningen til rammen
ved det perforerte hullet.

= Fare gjennom Velg ett av tre 3 alternativer:
] rammen
[Prlp2l[+ 2] 2]
L 1, 1L, IV Par, tvilling, trippel, dobbel tvilling
M, S Master, slave
a Sammenkoblingskabler
b Stromtilfarselskabel
c Jordfeilbryter
d Sikring
e Brukergrensesnitt
. INFORMASJON a Stremtilferselskabel
Noen innendgrsanlegg mé ha separat stremtilfgrsel for a Merknad: Far inn
garantere maksimal kapasitet. Se i installeringshandboken sammenkoblingskabelen sammen med
for innendersanlegget. kislemiddelrgrene. Se "5.6.1 Slik
ferdigstiller du installeringen av
utendgrsanlegget” [» 15].
Installeringshandbok DAIKIN RZAG71~140N
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6 Idriftsetting

Koble til rammen |Nar det fares kabler fra anlegget, kan du
sette inn en beskyttelseshylse for kanalene

(PG-innsatser) i perforeringshullet.

Nar du ikke bruker en ledningskanal, ma
du beskytte ledningene med vinylrgr for a
forhindre at kanten pa perforeringshullet
kutter ledningene.

* o

e

A Innsiden av utendgrsanlegget
B Utsiden av utendgrsanlegget
a Ledning

b Bassing

c Mutter

d Ramme

e Slange

@ MERKNAD

Forholdsregler nar du lager hull i perforert plate:

= Unnga skade pa huset og underliggende ror.

= Nar du har lagd hullene, anbefales det & fierne skarpe
kanter samt male kantene og omradene rundt med
utbedringsmaling for & hindre rustdannelse.

= Surr beskyttelsestape rundt elektriske ledninger nar de
feres gjennom hullene i de perforerte platene slik at de
ikke skades.

6 Sett pa plass servicedekselet.

7 Tilkoble en jordfeilbryter og sikring til ledningen for
stremtilfarsel.

5.6 Ferdigstille monteringen av
utendgrsanlegget

5.6.1 Slik ferdigstiller du installeringen av
utendgrsanlegget

1 Isoler og fest reropplegget for kjglemiddel og kablene som
folger:

Gassror

Isolasjon for gassrar
Sammenkoblingskabel

Lokalt ledningsopplegg (hvis det er aktuelt)
Vaeskerar

Isolasjon for vaeskerar

Teip

Q L0000 TQ

2 Sett pa servicedekselet.

5.6.2 Kontrollere isolasjonsmotstanden til
kompressoren

@ MERKNAD

Isolasjonsmotstanden over polene kan synke hvis det
samler seg kjglemedium i kompressoren etter installering,
men maskinen vil ikke bryte sammen hvis det er minst
1 MQ.

= Bruk en 500 V megatester ved maling av isolasjon.

= Du ma IKKE bruke en megatester for svakstremkretser.

1 Mal isolasjonsmotstanden over polene.

Hvis Sa
21 MQ Isolasjonsmotstand er OK. Denne prosedyren er
ferdig.
<1 MQ Isolasjonsmotstand er ikke OK. Ga til neste trinn.

2 Sla PA strammen, og la den veere pa i 6 timer.

Resultat: Kompressoren vil varmes opp og fa kjglemediet i
kompressoren til & fordampe.

3 Mal isolasjonsmotstanden pa nytt.

6 Idriftsetting

Vennligst sgrg for at kunden far ecodesign-informasjon iht.
(EU)2016/2281. Denne informasjonen er a finne i referanseguiden
for monterer eller via nettstedet Daikin.

@ MERKNAD

Enheten ma ALLTID brukes uten termistorer og/eller
trykksensorer/-brytere. Hvis IKKE kan det fore il
utbrenning av kompressoren.

6.1 Sjekkliste for idriftsetting

1 Etter installering ma& punktene nedenfor kontrolleres far
anlegget tas i bruk.
Sla av anlegget.

3 Sla pa anlegget.
H Du har lest alle installeringsanvisninger, som beskrevet i
referanseguiden for installateren.

] Innendgrsanleggene er riktig montert.

] Ved bruk av tradlgst brukergrensesnitt:
Innendgrsanleggets dekorasjonspanel med infrargd
mottaker er installert.

] Utendersenheten er riktig montert.

] Foelgende lokale ledningsopplegg er utfgrt i henhold til
dette dokumentet og gjeldende lovgivning:
= Mellom det lokale tilfgrselspanelet og
innendarsanlegget
= Mellom utendgrsanlegget og
(master)

* Mellom innendgrsanleggene

innendgrsanlegget

] Det er INGEN manglende faser eller motfaser.

Systemet er riktig jordet og jordkontaktene er strammet

til.

] Sikringer eller lokalt installerte beskyttelsesanordninger
er installert i henhold til dette dokumentet og er IKKE

forsgkt omgatt.

L

] Spenningen i stremtilferselen tilsvarer spenningen som
er angitt pa anleggets identifikasjonsmerke.
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6 Idriftsetting

] Det finnes INGEN Igse forbindelser eller defekte Nr. Handling Resultat
elektriske komponenter i bryterboksen. 5 | Trykkes innen Provekjeringen starter.
(] Isolasjonsmotstanden til kompressoren er OK. 10 sekunder.
: 7 W
] Det finnes INGEN defekte komponenter eller
sammenklemte ror inne i innendgrs- og (G A,
utendgrsenheten.
- - - - 3 Kontroller driften i 3 minutter.
n Det finnes INGEN kjolemiddellekkasjer.
4 Kontroller luftstremretningen (gjelder kun innendgrsanlegg med
(] Riktig rarstarrelse er installert, og rerene er godt isolert. svingeklaffer).
Nr. Handling Resultat
] Stoppventilene pa utendgrsenheten (gass og vaeske) er 1 Trykk. Air Volume/direction
helt apne. i Direction __
(j D Position 0
'z‘ - i —‘D
6.2 Slik utferer du prevekjoringen ;R"" I -
Denne handlingen kan kun gjgres via brukergrensesnittet BRC1E52 > Vel Position 0 —
eller BRC1ES53. Se i installeringshandboken eller servicehandboken 9 ' Al Volume _ |Diasis
for brukergrensesnittet ved bruk av andre brukergrensesnitt. (:@D Lo¥ p D
2 o=
MERKNAD AT [
Prgvekjgringen ma IKKE avbrytes. SSfewn Sowns =
m INFORMASJON 3 | Skift posisjon. :Drlften er OK hVISD
] ) 7 O uftstremklaffen pa
Bakgrunnslys. Bakgrunnslyset trenger ikke lyse hvis du innendersanlegget
skal velge PA/AV p& brukergrensesnittet. For andre N\ /O beveger seg.
handlinger mé det fgrst tennes. Bakgrunnslyset lyser i ) . )
+30 sekunder nar du trykker pa en knapp. Gj_ar den ikke det, er ikke
driften OK.
1 Foreta innledende trinn. 4 [Trykk. Hjem-menyen vises.
Nr. Handling 7 )
1 |Apne avstengingsventilen for veeske og
avstengingsventilen for gass ved a fjerne hetten og — —
dreie mot klokken med en sekskantngkkel til den _
5 Stopp prevekjgringen.
stopper.
2 |Lukk servicedekselet for & unnga a fa elektrisk stot. # Handling Resultat
Sl& PA stremmen minst 6 timer for anlegget startes for 1 Trykk i minst 4 sekunder. Menyen Service Settings
4 beskytte kompressoren. C7 7\ vises.
4  |Sett anlegget i kjgplemodus via brukergrensesnittet. d\ /D

2 Start prgvekjgringen

Nr.

Handling Resultat

1

Ga til hjiem-menyen.

Cool Setto

¥ 7 28

2 |Trykk i minst 4 sekunder. |Menyen Service Settings
7 O vises.
(1
3 |Velg Test Operation.
(e N
(@R 7D
4 |Trykk. Test Operation vises pa
7 O hjem-menyen.
(1
Cool
2 o
[

Test Operation

2 |Velg Test Operation. Service Settings 13
(j D Maintenance Contact
Field Settings
Demand
(1 D Min Setpoints Differential
Group Address
SReturn Setting 3
3 |Trykk. Anlegget gar tilbake til

7 O normal drift, og hjem-
O menyen vises.
A 7

6.3 Feilkoder under prgvekjoring

Hvis installering av utendersanlegget IKKE er riktig utfgrt, kan
felgende feilkoder vises pa brukergrensesnittet:

Feilkode Mulig arsak
Ingenting vises = Ledningene er frakobling eller det er feil
pa ledningsopplegget (mellom

(gjeldende innstilt

temperatur vises ikke) stremtilfersel og utendersanlegg, mellom

utendgrsanlegg og innendgrsanlegg,
mellom innendgrsanlegg og
brukergrensesnitt).

= Sikringen pa kretskortet til
utendgrsanlegget er gatt.

E3, E4 eller L8 = Avstengingsventilene er stengt.

= Luftinntaket eller luftutl@pet er blokkert.

Installeringshandbok
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7 Kasting

Feilkode Mulig arsak
U1 eller E7 Det er en manglende fase ved anlegg med
trefaset stromtilfarsel.

Merknad: Drift er ikke mulig. Sla AV
stremmen, kontroller ledningene pa nytt, og
bytt posisjon for to av de tre ledningene.

L4 Luftinntaket eller luftutlapet er blokkert.
uo Avstengingsventilene er stengt.
u2 = Det er spenningsubalanse.

= Det er en manglende fase ved anlegg
med trefaset stremtilfgrsel. Merknad:
Drift er ikke mulig. Sl& AV stremmen,
kontroller ledningene pa nytt, og bytt
posisjon for to av de tre ledningene.

U4 eller UF Forgreningsopplegget mellom anleggene er
ikke riktig.
UA Utendgrsanlegget og innendgrsanlegget er

ikke kompatible.

6.4 Egne innstillinger pa stedet for
teknisk kjoling

Bruk disse innstillingene for fiernkontrollen hvis anlegget skal brukes
til teknisk kjgling:

Innstillinger pa Beskrivelse
installasjonsstedet
2-57-2 Se metoden for feltinnstillinger i
servicehandboken.

7 Kasting

Dette anlegget benytter hydrofluorkarbon. Kontakt forhandleren nar
dette anlegget skal kastes. Det er lovpalagt & samle opp, frakte og
kaste kjglemediet i henhold til bestemmelsene om oppsamling og
tilintetgjering av hydrofluorkarbon.

@ MERKNAD

Systemet ma IKKE demonteres pa egen hand. Systemet
ma& demonteres og kjglemiddelet, olien og eventuelle
andre deler MA tas hand om i overensstemmelse med
gjeldende lovgivning. Anleggene MA handteres ved et
spesialanlegg for gjenbruk, resirkulering og gjenvinning.

RZAG71~140N DAIKIN

Sky Air Alpha-series
4P695306-1C — 2025.03
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8 Tekniske data

8 Tekniske data

Et utdrag av de siste tekniske dataene er tilgjengelig pa den regionale Daikin nettsiden (offentlig tilgjengelig). Det komplette settet med de

siste tekniske dataene er tilgjengelig pa Daikin Business Portal (autentisering pakrevd).

8.1 Serviceplass: Utendersanlegg

Innsugningsside Pa tegningene pa innsiden av forsiden til denne handboken er serviceplassen pa innsugningssiden basert pa
35°C DB og kjgledrift. Beregn mer plass i falgende tilfeller:

= Nar temperaturen pa innsugningssiden jevnlig overstiger denne temperaturen.
= Nar det forventes at varmebelastningen for utendgrsanleggene jevnlig vil overstige maksimal driftskapasitet.

passer til noen av oppsettene nedenfor.

Utlgpsside Ta hensyn til arbeid pa kjglemedierar nar du plasserer anleggene. Kontakt forhandleren hvis oppsettet ditt ikke

Enkeltanlegg (O)) | Enkeltrad med anlegg (@)

— Se "figur 1" [» 2] pa innsiden av forsiden til denne handboken.

™ For bedre driftseffektivitet bgr avstanden side om side vaere
2250 mm.

A,B,C,D Hindringer (vegger/leskjermer)
E Hindring (tak)
a,b,c,d,e Minimum serviceplass mellom anlegg og hindringer A, B,
C,DogE
ez Maksimal avstand mellom anlegget og kanten pa
hindring E, i retning hindring B
ep Maksimal avstand mellom anlegget og kanten pa
hindring E, i retning hindring D
Hy, Hoyde pa anlegget
Hg,H, Heyde pa hindringer B og D
1 Forsegle bunnen av installeringsrammen slik at utlgpsluft
ikke strammer tilbake til innsugningssiden gjennom
undersiden av anlegget.
2 Maksimalt to anlegg kan installeres.
O Ikke tillatt

=
Flere rader med anlegg IEI!-E!-E'g

— Se "figur 2" [» 2] pa innsiden av forsiden til denne handboken.

™ For bedre driftseffektivitet bgr avstanden side om side vaere
2250 mm.

IEIIEIEII
Stablede anlegg (maks. 2 nivaer) (B0 O 1¥)
— Se "figur 3" [» 2] pa innsiden av forsiden til denne handboken.

™ For bedre driftseffektivitet bgr avstanden side om side vaere
2250 mm.

A1=>A2 (A1) Hvis det er fare for at det kan dryppe
dreneringsvann som fryser til mellom de gverste og
underste anleggene ...

(A2) Sa kan du installere et tak mellom de gverste og
underste anleggene. Installer det gverste anlegget
sapass hgyt over det underste anlegget at det ikke kan
samle seg is pa bunnplaten til det gverste anlegget.

B1=>B2 (B1) Huvis det ikke er fare for at det kan dryppe
dreneringsvann som fryser til mellom de gverste og
underste anleggene ...

(B2) Sa er det ikke n@dvendig a installere et tak, men du
ma tette igjen apningen mellom de @verste og underste
anleggene slik at utlgpsluft ikke strammer tilbake til
innsugningssiden gjennom undersiden av anlegget.

Installeringshandbok DAIKIN
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8 Tekniske data

8.2 Rorledningsskjema: Utendarsenhet

HN- Utlgpsport (med 5/16" konisk)

Avstengingsventil

Elektronisk ekspansjonsventil

4-veisventil

Hoytrykksbryter

Lavtrykksbryter

Kompressorakkumulator

Varmeveksler

Kompressor

Fordeler

iG] i

Akkumulator

A Lokale rer (vaeske: @9,5 konisk tilkobling)
- Filter B Lokale rer (gass: @15,9 konisk tilkobling)
Iﬂ-l Kretskort for kjgling —— Oppvarming
—— Kjaling

@- Lyddemper
8.3 Koblingsskjema: Utendgrsenhet
Koblingsskjemaet er levert med enheten, plassert pa innsiden av Engelsk Oversettelse
servicedekselet. @ Flere koblingsmuligheter
(1) Tilkoblingsskjema @ Vernejording

Engelsk Oversettelse -
Connection diagram Tilkoblingsskjema :j:-cg_l Il:zlc(i:lirz:r;lpr)];egg avhenger av
Only for *** Kun for*=* | |70 modell
See note *** Se merknad *** Utstyr
Outdoor Utenders Bryterboks
Indoor Innenders Kretskort
Upper Qvre
Lower Nedre MERKNADER:
Fan Vifte 1 Se pa klistremerket med koblingsskjemaet (pa baksiden av
ON PA frontplaten) for & fa vite hvordan du bruker bryterne BS1~BS3
OFF AV og DS1.

2 Beskyttelsesanordningene S1PH S1PL og Q1E ma ikke

(2) Oppsett kortsluttes nar anlegget er i bruk.

Engelsk Oversettelse 3 Se pa kombinasjonstabellen og i handboken for
Layout Oppsett il(llzesgszzts;gr;;?m hvordan du tilkobler ledninger til X6A,
Front Forar.1 4  Farger: BLK: svart, RED: rgd, BLU: bla, WHT: hvit, GRN:
Back Bakside grenn
Position of compressor terminal |Plassering av kontakt for

kompressor (4) Tegnforklaring

(3) Merknader Engelsk Oversettelse

Engelsk Oversettelse Legend Tegnforklaring
Notes Merknader Field supply Kjagpes lokalt
3 Tilkobling Szlt_;onrlal 'g!;eg?sutstyr
XM Lr;nn? rr;c:e;;skglstjeo?]dars Description Beskrivelse
N Jordledninger A1P Kretskort (hoved)
------- Kjepes lokalt A2P Kretskort (stgyfilter)
RZAG71~140N DAIKIN Installeringshandbok

Sky Air Alpha-series
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8 Tekniske data

A3P
BS1~BS3 (A1P)

C1~C5 (A1P) (kun
Y1)

DS1 (A1P)
E1~3 (A1P)
E1H
F*U
HAP (A1P)

K1M, K3M (A1P)
(kun Y1)

K1R (A1P)
K4R (A1P)

K10R, K13R~K15R
(A1P)

K11M (A1P) (kun V1)
L1R (kun Y1)

M1C

M1F

PFC (A1P) (kun V1)
PS (A1P)

Q1D

QIE

R1~R8 (A1P) (kun
Y1)

R1T
R2T

R3T

R4T

R5T

R6T

R7T

R8 (A1P) (kun V1)
RC (A1P) (kun Y1)
S1PH

S1PL

SEG1~SEG3

TC1 (A1P) (kun V1)
TC (A1P) (kun Y1)
V1 (A2P)

V1D (A1P) (kun V1)

V1D,V2D (A1P) (kun
Y1)

V*R (A1P) (kun V1)

V1R, V2R (A1P) (kun
Y1)

V3R, V4R (A1P) (kun
Y1)

X1M

Y1E~Y3E

Y18

z*C

Z*F

L* L*A, L*B, N, NA,

NB, E*, U, V, W, X*A
(A1P~A2P)

Kretskort (behov)
Trykknappbryter
Kondensator

DIP-bryter

Koblingsstykke

Bunnplatevarmer (tilleggsutstyr)
Sikring

Lysdiode (servicemonitor er grgnn)
Magnetisk kontaktor

Magnetisk relé (Y1S)
Magnetisk relé (E1H)
Magnetisk relé

Magnetisk kontaktor
Reaktor

Kompressormotor
Viftemotor
Korrigeringsfaktor for strgm
Svitsjet stromtilfarsel
Jordfeilbryter (30 mA)
Overlastvern

Motstand

Termistor (luft)

Termistor (utlgp)
Termistor (innsuging)
Termistor (varmeveksler)
Termistor (varmeveksler i midten)
Termistor (vaeske)
Termistor (ribbe)
Motstand
Signalmottakerenhet
Haytrykksbryter
Lavtrykksbryter
7-segmentdisplay
Signaloverfgringskrets
Signaloverfgringskrets
Varistor

Diode

Diode

Diodemodul
Diodemodul

IGBT-strgmmodul

Rekkeklemme

Elektronisk ekspansjonsventil
Magnetventil (4-veisventil)
Stoyfilter (ferrittkjerne)
Stayfilter

Koblingsstykke

Installeringshandbok
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