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1 O dokumentaci

1.1 O tomto dokumentu

A VYSTRAHA

Zajistéte, aby instalace, testovani a pouzit¢é materiall
splfovaly pfislusné pokyny Daikin a kromé toho aby
spliiovala pozadavky platné legislativy a byla provedena
pouze kvalifikovanym personalem. V Evropé a oblastech,
kde plati normy IEC, je plathou normou EN/IEC
60335-2-40.

INFORMACE

Zkontrolujte, zda ma uzivatel tiSténou dokumentaci a
pozadejte jej, aby si ji ponechal pro budouci potfebu.

Cilova skupina

Autorizovani instalaéni technici

INFORMACE

Tento spotfebi¢ je uren k pouziti odborniky nebo
Skolenymi uzivateli v obchodech, v lehkém primyslu a na
farméach, nebo pro komeréni a domaci pouziti uréenymi
osobami.

INFORMACE

Tento dokument popisuje pouze instalaci specifickou pro
venkovni jednotku. V pfipadé instalace vnitfni jednotky
(montaz vnitfni jednotky, pfipojeni potrubi chladiva k vnitfni
jednotce, pfipojeni elektrické kabelaze k vnitini jednotce
...) viz také instala¢ni pfirucka vnitfni jednotky.

Sada dokumentace

Tento dokument je soucasti sady dokumentace. Celd sada je
tvorena nasledujicimi dokumenty:

= Hlavni bezpeénostni upozornéni:

= Bezpedénostni pokyny, které si MUSITE prostudovat pred
instalaci

= Format: Papirovy vytisk (ve skFini venkovni jednotky)

elektrické energie...........ocoeveveveveveieieeeeeeeeeeeeees 21 = Instalacéni pfirucka venkovni jednotky:
9.2  Funkce pfednostniho nastaveni mistnosti................................. 21 « Pokyny k instalaci
9.21 Nastaveni funkce prednosti mistnosti 21 . . .
9.3 TIChY NOBNT FEZIM .o 21 = Format: Papirovy vytisk (ve skfini venkovni jednotky)
9.3.1 ZAPNUTI noéniho tichého reZimu ...........c.cccccvuvvenen. 21 = Referencni prirucka k instalaci:
9.4 ZAmeK reZimu tOPENT.......oiiiiiiiiiiiee e 21 - . ..
C o ) = Priprava instalace, referenc¢ni data ...
9.4.1 ZAPNUTI zamku rezimu topeni .........ccccoevveeieeieennnen, 21
95  Zamek rezimu chlazeni 22 = Format: Soubory v digitalni podobé na strankach https:/
951  ZAPNUTI zamku reZimu chlazeni...........ooooooocoeeerii... 22 www.daikin.eu. Pouzijte funkci vyhledavani Q k nalezeni
vaseho modelu.
10 Uvedeni d(,) provovzu . 22 Nejnovéjsi revize dodané dokumentace muze byt dostupna na
10.1  Kontrolni seznam pfed uvedenim do provozu.............cccceeuene 22 regionalnim webu Daikin nebo u vaseho dodavatele.
10.2  Kontrolni seznam béhem uvedeni do provozu. 22
103 ZKUSEDNT PrOVOZ & tESIOVANT w...ovvveveeeeeeeeeeeeeeeeee oo 23 Originaini pfirucka je napsana v anglictiné. VSechny ostatni jazyky
10.3.1  Kontrola chyb zapojeni ...........cccccooiiiiiiiicicieee, 23 jsou prekladem.
10.3.2  ZKUSEDNI PrOVOZ .....c.cvcviuiciiiiiciciciciici 23 Technické udaje
10.4  Spusténi venkovni JednotKY ...........ooooiiiiiiiieiieeeee e 24 i i L, S ee . .
P ! Y = Podsoubor nejnovéjSich technickych udaji je dostupny na
regionalnim webu Daikin (pfistupny vefejné).
Instalaéni pfiruc¢ka DAIKIN 2MXM-A, 3MXM-A, 4MXM-A, 5SMXM-A
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2 Specifické bezpeénostni pokyny pro instalaéniho technika

= Uplny soubor nejnovéjsich technickych udaji je dostupny na

webu Daikin Business Portal (vyzaduje se ovéfeni).

2

Specifické bezpeénostni
pokyny pro instalaéniho
technika

Vzdy dodrzujte nasledujici bezpe€nostni pokyny a predpisy.

Instalace jednotky (viz také "4 Instalace jednotky" [» 13])

A

VYSTRAHA

Pripojte bezpecné potrubi chladiva jesté pred spusténim
kompresoru. Pokud béhem chodu kompresoru potrubi
chladiva neni pfipojeno a uzaviraci ventil je otevien, dojde
k nasati vzduchu. To zpusobi vznik neobvyklého tlaku v
chladicim cyklu, coz muze zpusobit poskozeni zafizeni a
zranéni osob.

VYSTRAHA

Instalace musi byt provedena instalacnim technikem a
vybrané materialy a instalace museji vyhovovat platné
legislativé. V Evropé je pfislusSnou normou EN378.

Priklad instalace (viz také "4.1 Priprava mista instalace" > 13])

UPOZORNENI

= Nedokonalé propojeni prevle¢nymi spoji mize zplsobit
unik plynného chladiva.

« NEPOUZIVEJTE prevledné spoje  opakovang.
Pouzivejte nové prevlecné spoje, zabranite tak uniku
plynného chladiva.

= Pouzivejte prevlené matice dodané s jednotkou.
Pouziti jinych prevleénych matic maze zpusobit Unik
chladiciho plynu.

UPOZORNENI

= Zkontrolujte, zda misto instalace dokaze unést
hmotnost  jednotky.  Nevyhovujici instalace je
nebezpeéna. Mulze také zplsobovat vibrace a

neobvykly provozni hluk.
= Zajistéte dostateCny prostor pro udrzbu.

= NEINSTALUJTE jednotku do kontaktu se stropem nebo
se sténou, mohlo by dochazet k vibracim.

A

UPOZORNENI

NEOTEVIREJTE ventily pred dokonéenim prevle¢nych
spoju. Mohlo by to zpUsobit unik plynného chladiva.

A

NEBEZPECI: RIZIKO VYBUCHU

Neotevirejte  uzaviraci
podtlakového vysouseni.

ventily  pfed  ukonéenim

PInéni chladiva (viz "6 PInéni chladiva" [» 17])

A

VYSTRAHA

Zafizeni musi byt ulozeno v dobfe vétrané mistnosti se
spravnymi rozméry bez nepretrzité pracujicich zdrojd
zazehnuti (napfiklad otevieny plamen, pracujici plynové
zafizeni nebo elektrické topidlo). Velikost mistnosti by
meéla byt stanovena v obecnych bezpecnostnich
upozornénich.

Instalace potrubi (viz také "5 Instalace potrubi” [» 14])

A

UPOZORNENI

Potrubi a spoje déleného systému musi byt zhotoveny s
trvalymi spoji, jsou-li uvnitf obsazené plochy, s vyjimkou
spoju, které pfimo spojuji potrubi s vnitfnimi jednotkami.

VYSTRAHA

= Chladivo uvnitf této jednotky je mirné hoilavé, ale za
normalnich okolnosti NEUNIKA. Jestlize chladivo
unikne do mistnosti a dostane se do kontaktu s
otevienym plamenem hofaku, topenim nebo vaficem,
muze to zpusobit vznik pozaru nebo nebezpeénych
plynd.

» VYPNETE v8echna spalovaci topidla, mistnost
vyvétrejte a obratte se na prodejce, od kterého jste si
koupili danou jednotku.

« Jednotku NEPOUZIVEJTE, dokud servisni technik
nepotvrdi, Ze byla dokoncena oprava mista, kde doslo
k Uniku chladiva.

A

UPOZORNENI

= Je zakazano pajeni nebo svafovani na misté instalace
u jednotek vybavenych néapini chladiva R32 bé&hem
expedice.

= Bé&hem instalace chladiciho systému by spojeni
soucasti s alesponn jednou soucasti naplnénou
chladivem by meély byt vzaty v Uvahu nasledujici
pozadavky: Uvnitf obytnych prostor nejsou povoleny
zadné rozebiratelné spoje pro jednotky s chladivem
R32, kromé spojli provedenych na misté a které pfimo
spojuji vnitfni jednotku s potrubim. Spoje zhotovené na
misté a pfimo spojujici potrubi s vnitfnimi jednotkami
musi byt rozebiratelné.

A

VYSTRAHA

= Pouzivejte vyhradné chladivo typu R32. Jiné latky
mohou zpUsobit exploze nebo pozar.

= Chladivo R32 obsahuje fluorované sklenikové plyny.
Jeho potencial globalniho oteplovani (GWP) je 675.
Tyto plyny NEVYPOUSTEJTE do atmosféry.

= Pfi plnéni chladiva VZDY pouzivejte ochranné rukavice
a ochranné bryle.

A

VYSTRAHA

NIKDY se nedotykejte nahodné uniklého chladiva pfimo.
To by mohlo zplUsobit vazna poranéni vyvolana
omrzlinami.

UPOZORNENI

Vétev potrubi ulozeného ve sténé a venkovni jednotku
NEPRIPOJUJTE, pokud pouze instalujete potrubi, aniz
byste pfipojovali vnitfni jednotku, protoZe vnitfni jednotku
hodlate pfipojit pozdéji.

Elektricka instalace (viz také "7 Elektricka instalace" [» 19])

A

VYSTRAHA

Veskeré zapojeni elektrické instalace MUSI byt
provedeno autorizovanym elektrotechnikem a MUSI
odpovidat pfisluSnym predpistm.

= Provedte elektrické zapojeni pevné kabelaze.

= VeSkeré dodavané a pouzité soucasti a vSechna
elektrickad zafizeni MUSEJI odpovidat pfislusné
legislative.

2MXM-A, 3MXM-A, 4MXM-A, 5SMXM-A

Jednofazové jednotky fady R32
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3 Informace o skrini

A

VYSTRAHA

Pro napajeci kabely VZDY pouzivejte vicezilovy kabel.

Udrzba

a servis (viz také "11 Udrzba a servis" [» 24])

NEBEZPECIi: URAZ ELEKTRICKYM PROUDEM

A

VYSTRAHA

Pouzijte odpojovaci jistic se vSemi poly s odstupem
kontaktl alespori 3 mm, ktery zajistuje uplné odpojeni pfi
prepéti v kategorii ll1.

NEBEZPECI: RIZIKO POPALENI / OPARENI

A

VYSTRAHA

Je-li napajeci kabel poskozen, je NUTNE provést jeho
vymeénu vyrobcem, jeho zastupcem nebo jinou opravnénou
osobou, aby bylo vylouceno riziko uUrazu elektrickym
proudem nebo jiného nebezpedi.

VYSTRAHA

NEPRIPOJUJTE napéjeci kabel k vnitfni jednotce. Mohlo
by to zpUsobit Uraz elektrickym proudem nebo pozar.

VYSTRAHA

= Uvnitf produktu NEPOUZIVEJTE elektrické souastky
zakoupené v béznych obchodech.

= Napajeni pro vypoustéci éerpadlo atd. NEVYVADEJTE
ze svorkovnice. Mohlo by to zpusobit Uraz elektrickym
proudem nebo pozar.

A

VYSTRAHA
= Pred zahéajenim jakékoliv udrzby nebo opravy VZDY
vypnéte jistic napajeciho panelu, vyjméte pojistky nebo
otevrete bezpecnostni a ochranna zafizeni jednotky.
= Dili pod napétim se NEDOTYKEJTE 10 minut po
vypnuti napajeni, protoze hrozi nebezpeci Urazu
vysokym napétim.

= Pamatujte na to, Ze nékteré casti skrinky s elektrickymi
soucastkami jsou horkeé.

= Dbejte na to, abyste se NEDOTYKALI vodivych ¢asti.

= Jednotku NEOPLACHUJTE. Vlhkost muZe zpusobit
uraz elektrickym proudem nebo pozar.

VYSTRAHA

Udrzujte propojovaci kabelaz vzdy mimo kontakt médénym
potrubim bez tepelné izolace, protoze toto potrubi bude
velmi horké.

NEBEZPECI: URAZ ELEKTRICKYM PROUDEM

= Pouzivejte
systémech.

kompresor pouze v  uzemnénych

= Pred udrzbou kompresoru vypnéte napajeni.

= Po dokonceni udrzby nasadte zpét kryt rozvadéci
skiiné a servisni kryt.

UPOZORNENI

VZDY pouzivejte ochranné bryle a ochranné rukavice.

NEBEZPECIi: URAZ ELEKTRICKYM PROUDEM
VSechny elektrické soucasti (véetné termistortl) jsou
napajeny z napajeciho zdroje. NEDOTYKEJTE se jich
mokryma rukama.

NEBEZPECIi: URAZ ELEKTRICKYM PROUDEM

Pred udrzbou odpojte elektrické napajeni na vice nez
10 minut a zméfte napéti na svorkach kondenzator(
hlavniho obvodu nebo elektrickych soucasti. Nez se
budete moci dotknout elektrickych soudasti, MUSI napéti
klesnout nize nez 50 V DC. Umisténi svorek je popsan ve
schématu elektrického zapojeni.

NEBEZPECI: RIZIKO VYBUCHU

= K demontazi kompresoru pouzijte fezaci nastroj na
trubky.

» NEPOUZIVEJTE péjeci hofak.

= Pouzijte pouze schvalena chladiva a maziva.

NEBEZPECI: RIZIKO POPALENI / OPARENI
NEDOTYKEJTE se kompresoru holyma rukama.

Dokon¢eni instalace venkovni jednotky (viz "8 Dokonéeni
instalace venkovni jednotky™" [» 20])

VY

NEBEZPECIi: URAZ ELEKTRICKYM PROUDEM
= Zkontrolujte, zda je systém fadné uzemnén.
= Pfed Gdrzbou VYPNETE napajeni.

= Pred zapnutim napdjeni nasadte kryt rozvadéci skriné.

Uvedeni do provozu (viz "10 Uvedeni do provozu" [» 22])

A

UPOZORNENI

Zkusebni provoz NESPOUSTEJTE, pokud pracujete na
vnitini jednotce.

PFi zkuSebnim provozu pracuje NEJEN venkovni jednotka,
ale také pfipojena vnitini jednotka. Pracovat na vnitfni
jednotce béhem testovaciho provozu je nebezpecné.

UPOZORNENI

Do nasavani a vystupu vzduchu nikdy NESTRKEJTE
prsty, tyéky ani jiné predméty. NESNIMEJTE bezpe&nostni
ochranny kryt ventilatoru. Ventilator otacejici se vysokou
rychlosti mize zpUsobit uraz.

3.141

Ujistéte

Informace o skrini

Venkovni jednotka

Odstranéni prisluSenstvi z venkovni
jednotky

se, ze je s jednotkou dodavano veskeré nasledujici

prislusenstvi:

a
1%

Z
e

b c d
1% 1% |1x
/ -

- b

(¢] h i

6% 3x 1%

0
LJ‘a@

Instalaéni prirucka venkovni jednotky

V8eobecna bezpecénostni upozornéni

Stitek o fluorovanych sklenikovych plynech
Vicejazyeny Stitek o fluorovanych sklenikovych plynech
Energeticky Stitek

®Q0TO

Instalaéni pfiruc¢ka
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4 Instalace jednotky

-~

Sadek se $rouby. Srouby budou pouzity k upevnéni
kotevnich paskl elektrického vedeni.

Zatka odtoku (mala)

Zatka odtoku (velka)

Sestava redukéniho ¢lenu

Vypoustéci pfipojka

—_——-TQ

4 Instalace jednotky

A VYSTRAHA

Instalace musi byt provedena instalaénim technikem a
vybrané materialy a instalace museji vyhovovat platné
legislativé. V Evropé je prisluSnou normou EN378.

41 Priprava mista instalace

A VYSTRAHA

Zafizeni musi byt ulozeno v dobfe vétrané mistnosti se
spravnymi rozmeéry bez nepretrzité pracujicich zdrojl
zazehnuti (napfiklad otevfeny plamen, pracujici plynové
zafizeni nebo elektrické topidlo). Velikost mistnosti by
meéla byt stanovena v obecnych bezpecnostnich
upozornénich.

411 Pozadavky na misto instalace venkovni

jednotky
Meéjte na paméti nasledujici pokyny pro volny prostor:
>100 >350
o
S HE
Vi - Q

Wb b [>100

=
l—

«} + ¥ {b]>100

———
-]

a Vystup vzduchu
b Pfivod vzduchu

Ponechte 300 mm volného prostoru pod povrchem stropu a 250 mm
pro obsluhu potrubi a elektrické instalace.

@ POZNAMKA

Vyska stény na strané vystupu venkovni jednotky MUSI
byt <1200 mm.

a Deska deflektoru

b Prevazujici smér proudéni vétru

¢ Vzduchovy vyvod
Jednotku NEINSTALUJTE blizko oblasti citlivych na hluk (napf.
loznice), aby hluk jejiho provozu nezplsoboval zadné potize.

Poznamka: V pfipadé méfeni hluku v aktualnich podminkach
instalace mGze byt jeho naméfend hodnota vyssi, nez hladina
akustického tlaku uvedena v €asti Zvukové spektrum v datovém listu
vzhledem k hluku prostfedi a zvukovym odrazim.

INFORMACE

Hladina akustického tlaku je niz§i nez 70 dB(A).

Venkovni jednotka je navrzena pouze pro instalaci ve venkovnim
prostfedi a pro okolni teploty v nasledujicich rozsazich (pokud neni
uvedeno jinak v uzivatelské pfirucce pfipojené vnitfni jednotky):

Rezim chlazeni
-10~46°C DB

Rezim topeni
-15~24°C DB

41.2 Dodate€né pozadavky na misto instalace
venkovni jednotky ve studeném klimatu

Chrarite venkovni jednotku proti pfimému snézZeni a dbejte, aby
NIKDY nedoslo k zapadani venkovni jednotky snéhem.

Kryt proti snéhu nebo bouda
Podezdivka

PFevladajici smér vétru
Vystup vzduchu

Q0T o

V mistech, kde byvaji béZzné snéhové srazky, zajistéte alespor
150 mm volného prostoru pod jednotkou (300 mm v pFipadé silnych
snéhovych srazek). Kromé toho zajistéte, aby jednotka byla

2MXM-A, 3MXM-A, 4MXM-A, 5MXM-A
Jednofazové jednotky fady R32
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5 Instalace potrubi

umisténa alespon 100 mm nad maximalni ocekavanou vyskou
snéhu. V pfipadé potieby zhotovte podstavec. Podrobnéjsi
informace viz "4.2 Montaz venkovni jednotky" [» 14].

V oblastech, kde dochazi k silnému snézeni je velmi dllezité vybrat
misto instalace, kde snih NEBUDE mit vliv na chod jednotky. Pokud
je mozné, Ze bude dochazet k vodorovnému snézeni, zajistéte, aby
nebyla snéhem ovlivnéna spirala vymeéniku tepla. V pfipadé potieby
vybavte jednotku krytem proti snéhu nebo ochrannou boudou a
podezdivkou.

4.2 Montaz venkovni jednotky

4.21 Zajisténi instala¢ni konstrukce

V prfipadé, Zze by mohlo dochazet k pfenosu vibraci do budovy,
pouzijte tlumici pryz (mistni dodavka).

Je-li dané misto dobfe odvodnéné, muize byt jednotka instalovana
na pfimo na betonovy podstavec nebo jinou pevnou zakladnu.

Pfipravte si 4 sady zakladovych Sroubd M8 nebo M10, matic a
podlozZek (bézna dodavka).

Raiin
]

20 mm

a 100 mm nad o€ekavanou urovni snéhu

4.2.2 Instalace venkovni jednotky

© \
@
!

o [wanol

“4:44@4@4

4.2.3 Zajisténi odtoku

@ POZNAMKA

V chladnych mistech NEPOUZIVEJTE u venkovni jednotky
vypoustéci adaptér, hadici a zatky (velka a mala).
Podniknéte  odpovidajici opatfeni, aby odvadény
kondenzat NEMOHL zamrzat.

POZNAMKA

Jsou-li vypoustéci otvory ve venkovni jednotce zakryté
montazni zakladnou nebo povrchem zemé, pod podstavce
venkovni jednotky umistéte podstavce vysoké nejméné
30 mm.

= V pfipadé potfeby k vypusténi pouzijte vypoustéci zatku.

[

Tv—LL ef—

a Odtokovy otvor
Uzavrete vypoustéci otvory a pripojte vypoustéci
adaptér

1 Namontujte vypoustéci zatky (pfisluSenstvi f) (pfislusenstvi g).
Ujistéte se, Ze okraje vypoustécich zatek zcela uzaviraji otvory.

2 Nainstalujte vypoustéci adaptér.
a b cb
O o e e O
Qoooo (') o

]
a Odtokovy otvor. Namontujte vypoustéci zatku (velka).
b Odtokovy otvor. Namontujte vypoustéci zatku (mala).
¢ Vypoustéci otvor pro vypoustéci adaptér
5 Instalace potrubi
5.1 Priprava potrubi chladiva

51.1 Pozadavek na chladiciho potrubi

A UPOZORNENi

Potrubi a spoje déleného systému musi byt zhotoveny s
trvalymi spoji, jsou-li uvnitf obsazené plochy, s vyjimkou
spoju, které pfimo spojuji potrubi s vnitfnimi jednotkami.

@ POZNAMKA

Potrubi a dalSi soucasti pod tlakem museji byt vhodné pro
pouzivané chladivo. Na chladivo pouzivejte bezesvé
meédéné potrubi odkysli¢ené kyselinou fosforecnou.

= Mnozstvi cizich materidld uvnitf potrubi — véetné olejl
pouzivanych pfi vyrobé& — musi byt <30 mg/10 m.

Primeér potrubi chladiva

2MXM68
Potrubi kapaliny

2x 6,4 mm (1/4")
1x @9,5 mm (3/8")
1% @12,7 mm (1/2")

Potrubi plynu

Instalaéni pfiruc¢ka
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5 Instalace potrubi

3MXM40, 3MXM52, 3MXM68

Potrubi kapaliny

3x @6,4 mm (1/4")

Potrubi plynu

1x @9,5 mm (3/8")
2x @12,7 mm (1/2")

4MXM68

Potrubi kapaliny

4x @6,4 mm (1/4")

Presahuje-li teplota 30°C a relativni vlhkost pfesahuje RH 80%,
tloustka izolacniho materidlu by méla byt nejméné 20 mm, aby se
predeslo moznosti kondenzace par na povrchu izolace.

Pouzijte samostatna tepelné izolovana potrubi pro plynné chladivo a
pro kapalné chladivo.

513 Délka a vySkovy rozdil potrubi chladiva

Potrubi plynu

2x 9,5 mm (3/8")
2x @12,7 mm (1/2")

4MXM80

Potrubi kapaliny

4x @6,4 mm (1/4")

Potrubi plynu

1x @9,5 mm (3/8")
1x @12,7 mm (1/2")
2x 15,9 mm (5/8")

SMXM90

Potrubi kapaliny

5x @96,4 mm (1/4")

Potrubi plynu

2x @9,5 mm (3/8")
1x @12,7 mm (1/2")
2x @15,9 mm (5/8")

INFORMACE

Pouziti redukci mGze byt nutné podle typu vnitfni jednotky.
Podrobné informace naleznete v ¢asti "5.2.1 Spojeni mezi
venkovni a vnitfni jednotkou pomoci redukci” [» 16].

INFORMACE

Pro pouziti jednotky Hybrid for Multi a vyrobnik teplé
uzitkové vody pro Multi postupujte podle instalacni pfiruc¢ky
vnitini jednotky, kde jsou uvedeny maximalni pfipustné
délky potrubi chladiva a vySkové rozdily.

Cim kratsi je potrubi s chladivem, tim lepsi je vykon systému.

Délka potrubi a vySkové rozdily musi splfiovat nasledujici
pozadavky.

Nejkratsi pfipustna délka na mistnost ¢ini 3 m.

Venkovni Délka potrubi chladiva k |Celkova délka

jednotka jednotlivym vnitfnim potrubi chladiva
jednotkam

2MXM68, <25m <50 m

3MXM40,

3MXM52,

3MXM68

4MXM68 <60 m

4MXM80 <70m

5MXM90 <75m

Material potrubi chladiva

= Material potrubi: beze§vé médéné potrubi odkyslicené kyselinou

fosforeénou

INFORMACE

V pfipadé kombinace venkovni jednotky 3MXM40 nebo
3MXM52 s vnitfnimi jednotkami CVXM-A a/nebo FVXM-A,
MUSI BYT celkovad délka potrubi kapalného chladiva

= Spojeni s prevleénou matici: Pouzivejte pouze Zihany material.

= Stupen pnuti a tloustka stény potrubi:

<30 m.

Rozdil vysek mezi

Rozdil vysek mezi

Vnéjsi pramér | Stupen pnuti | Tloustka ()@ venkovni a vnitfni | vniténi a vnitini
(9) jednotkou jednotkou
6,4 mm (1/4") Zihany (O) 20,8 mm NZ Venkovni jednotka <15m <7,5m
" .t instalovana vyse nez
9,5 mm (3/8") @ vnitini jednotka
12,7 mm (1/2") Venkovni jednotka <7,5m <15m
15,9 mm (5/8") =1 mm instalovana nize nez

@V zavislosti na prislusné legislativé a maximalnim pracovnim
tlaku jednotky (viz "PS High" na typovém §titku jednotky) se mtze
vyzadovat vétsi tloustka stény potrubi.

5.1.2 Izolace chladivového potrubi
= Jako izolaéni material pouzijte polyetylénovou pénu:

= s intenzitou prestupu tepla 0,041 az 0,052 W/mK (0,035 az
0,045 kcal/mh°C)

= s tepelnym odporem minimalné 120°C

= Tloustka izolace

Vnéjsi pramér Vnitini pramér Tloustka izolace (t)
potrubi (3,) potrubi ()
6,4 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm
9,5 mm (3/8") 10~14 mm 213 mm
12,7 mm (1/2") 14~16 mm 213 mm
15,9 mm (5/8") 16~20 mm 213 mm

alespon 1 vnitfni
jednotka

5.2 Pripojeni potrubi chladiva

NEBEZPECI: RIZIKO POPALENi / OPARENI

A UPOZORNENi

= Je zakazano péjeni nebo svafovani na misté instalace
u jednotek vybavenych napini chladiva R32 b&hem
expedice.

= Béhem instalace chladiciho systému by spojeni
soucasti s alespon jednou soucasti naplnénou
chladivem by meély byt vzaty v uUvahu nasledujici
pozadavky: Uvnitf obytnych prostor nejsou povoleny
zadné rozebiratelné spoje pro jednotky s chladivem
R32, kromé spojl provedenych na misté a které pfimo
spojuji vnitfni jednotku s potrubim. Spoje zhotovené na
misté a pfimo spojujici potrubi s vnitfnimi jednotkami
musi byt rozebiratelné.

2MXM-A, 3MXM-A, 4MXM-A, 5MXM-A
Jednofazové jednotky fady R32
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5 Instalace potrubi

A UPOZORNENI

Vétev potrubi ulozeného ve sténé a venkovni jednotku
NEPRIPOJUJTE, pokud pouze instalujete potrubi, aniz
byste pfipojovali vnitfni jednotku, protoZe vnitfni jednotku
hodlate pfipojit pozdéji.

Vstup Trida Redukeéni élen
D + E (915,9 mm) 15, 20, 25, 35, (42)@ |5+6

42, 50, 60 1+3

71 -

5.21

@ Pouze v pfipadé pfipojeni k FTXM42R.

pomoci redukci

Spojeni mezi venkovni a vnitini jednotkou

INFORMACE

N N

NN

o Yo W=

7 U @)

= Pro vyrobnik teplé uzitkové vody pro jednotky Multi \ : i \ | |
pouZijte stejnou redukci jako pro vnitfni jednotku tfidy é\% é\ g}l g}l } i
20. 1 2 3 4 5 6
= Pro jednotky Hybrid pro Multi postupujte podle o
instalacni pfirucky pro danou kapacitni tfidu a pro LD UZE 0L E FHiEE) 2
reduktor. 1 ®15,9 mm — @12,7 mm
2 @12,7 mm — @9,5 mm
Cely vykon tridy vnitinich jednotek, jez mohou byt pfipojeny -
k této jednotce: 3 915,9 mm — @12,7 mm
Venkovni jednotka Trida celkové kapacity vnitini 4 ©12,7 mm — 9,5 mm
jednotky 5 @15,9 mm — @9,5 mm
2MXM68 <10,2 kW 6 @15,9 mm — @9,5 mm
3MXM40 <7.0 kW Priklady pripojeni:
<
SMXM52 <9.0 kW = Pripojeni trubky @12,7 mm k pfipojovacimu hrdlu potrubi plynu
3MXM68, 4MXM68 <11,0 kW 215.9 mm
4MXM80 <14,5 kW a b c d e
5MXM90 <15,6 KW TL | ||h |‘ H
Vstup Tiida Redukéni élen - H - i If 1 - %
2MXM68 JJ? L
A (29,5 mm) 15, 20, 25, 35, (42)@ |- a Pripojovaci hrdlo venkovni jednotky
B (@12,7 mm) 15, 20, 25, 35, (42)@ |2+4 ': Eggz‘;‘éz ¢ ;
42, 50, 60 - d Prevle¢na matice pro @15,9 mm
IMXM40 o e Propojeni mezi jedmv)'tkar.ni ’ '
A (©9,5 mm) 15. 20, 25, 35 — = Pripojeni trubky ©@9,5 mm k pfipojovacimu hrdlu potrubi plynu
15,9 mm
B+ C (912,7 mm) 15, 20, 25, 35 2+4
a b c d e
3MXM52 ‘ |
A (29,5 mm) 15, 20, 25, 35, (42)@ |- TL‘ I ™ ) X
B+C (2127 mm) 15,20, 25,35 2+4 H/;\ N E j S ) o
42,50 - —
3MXM68 a Pfipojovaci hrdlo venkovni jednotky
A (29,5 mm) 15, 20, 25, 35, (42)@ |- ‘c’ Eggﬁigg < g
B + C (812,7 mm) 15, 20, 25, 35, 42 2+4 d Prevlecna matice pro @9,5 mm
50. 60 e Propojeni mezi jednotkami
AMXMGS = Pfipojeni trubky @9,5 mm k pfipojovacimu hrdlu potrubi plynu
@12,7 mm
@ |_
A+ B (@9,5 mm) 15, 20, 25, 35, (42) a b c p .
C+D (@127 mm) |15, 20, 25, 35, (42)® |2+4 | | ‘ -
2,50, 60 - N N S S 5 S
4MXM80 H—! 1% — M -
A (9,5 mm) 15, 20, 25, 35, (42)@ |- g —
B (912,7 mm) 15, 20, 25, 35, (42)@ |2+4 g Ezzzjfcv:g r21rdlo venkovni jednotky
42, 50, 60 — ¢ Redukce ¢. 4
d Prevle¢na matice pro @12,7 mm
C +D (15,9 mm) 15, 20, 25, 35, (42)° |5+6 e Propojeni mezi jednotkami
42,50, 60 143 Na vstup se zavitem k pfipojeni venkovni jednotky naneste vrstvu
71 - chladiciho oleje.
S5MXM90 Prevle€na matice pro (mm) Dotahovaci moment (Nem)
A+ B (@9,5 mm) 15, 20, 25, 35, (42)@ |- @9,5 33~39
C (@12,7 mm) 15, 20, 25, 35, (42)@ |2+4 @12,7 50~60
42, 50, 60 - 15,9 62~75
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6 PInéni chladiva

@ POZNAMKA

PFi dotahovani matic pouzivejte odpovidajici momentové
klice, aby nedoslo k poSkozeni daného spoje. Budte
opatrni, abyste matici nedotahli nadmeérnég, jinak by mohlo
dojit k poSkozeni mensi trubky (asi 2/3-1x normalniho
krouticiho momentu).

5.2.2 Pripojeni chladivového potrubi k venkovni
jednotce
= Délka potrubi. Udrzujte provozni potrubi co nejkratsi.

= Ochrana potrubi. Chrante provozni potrubi proti fyzickému
poskozeni.

A VYSTRAHA

Pripojte bezpecné potrubi chladiva jesté pred spusténim
kompresoru. Pokud béhem chodu kompresoru potrubi
chladiva neni pfipojeno a uzaviraci ventil je otevien, dojde
k nasati vzduchu. To zpusobi vznik neobvyklého tlaku v
chladicim cyklu, coz mlze zpUsobit poSkozeni zafizeni a
zranéni osob.

1 Pripojte kapalné chladivo od vnitfni jednotky k uzaviracimu
ventilu kapaliny venkovni jednotky.

(CUaarnnnan)
[ ]
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a Uzaviraci ventil kapaliny
b Plynovy uzaviraci ventil
¢ Servisni hrdlo
2 Pfipojte plynné chladivo od vnitfni jednotky k uzaviracimu
ventilu plynu venkovni jednotky.

POZNAMKA

Doporucuje se nainstalovat potrubni rozvod chladiva mezi
vnitfni a venkovni jednotkou do ochranného vedeni nebo
obalit paskou.

5.3 Kontrola potrubi chladiva

5.31 Kontrola tésnosti

POZNAMKA

NEPREKRACUJTE maximalini provozni tlak jednotky (viz
“PS High” na typovém S§titku jednotky).

1 Naplite systém pomoci stla¢eného dusiku azZ na pfistrojovy tlak
minimalné 200 kPa (2 bar). Doporucuje se tlakovat na
3000 kPa (30 bar) a detekovat malé netésnosti.

2 U vsSech spojl potrubi provedte zkousku té&snosti pomoci
pénivého roztoku.

3 Vypustte vSechen dusik.

5.3.2 Provedeni podtlakového suseni

NEBEZPECI: RIZIKO VYBUCHU

Neotevirejte ~ uzaviraci  ventily  pfed
podtlakového vysouseni.

ukoncenim

1 Odtlakujte systém, az bude tlakomér na sbérném potrubi
ukazovat podtlak -0,1 MPa (-1 bar).

2 Systém ponechejte v tomto stavu 4 az 5 minut a zkontrolujte

tlak:
Pokud se tlak... Potom...
Neméni V systému neni zadna vihkost.
Postup je ukon&en.
ZvySuje V systému je vihkost. Prejdéte
k nasledujicimu kroku.

3 Odvzdusnéte systém po dobu nejméné 2 hodin na podtlak ve
sbérném potrubi -0,1 MPa (-1 bar).

Po VYPNUTI gerpadla kontrolujte tlak minimainé 1 hodinu.

Pokud by se NEPODARILO dosahnout cilového podtlaku nebo
jej udrzet po dobu 1 hodiny, postupuijte nasledujicim zpusobem:

= Znovu provedte zkouSku netésnosti.
= Znovu provedte podtlakové vysouseni.

@ POZNAMKA

Po nainstalovani potrubi chladiva a vysouSeni podtlakem
oteviete uzaviraci ventily. Provozovani systému s
uzavienymi uzaviracimi ventily muaze zplsobit znieni
kompresoru.

6 PInéni chladiva

6.1 O pInéni chladiva

Tento produkt obsahuje fluorované sklenikové plyny. Tyto plyny
NEVYPOUSTEJTE do atmosféry.

Typ chladiva: R32
Hodnota potencialu globalniho oteplovani (GWP): 675

V souladu s platnou legislativou muze byt nutné provadét pravidelné
kontroly tésnosti a uniku chladiva. Podrobnéjsi informace si
vyzadejte od sveého instalacniho technika.

POZNAMKA

VZDY pouzivejte bézné prodavany pénivy roztok
doporuceny ke zkouskam tésnosti.

NIKDY nepouzivejte mydlovou vodu:

= Mydlovéa voda mGze zpuUsobit trhliny soucasti, napfiklad
prevleénych matic nebo krytek uzaviracich ventil(.

= Mydlovd voda mulze obsahovat sul, kterd absorbuje
vlhkost a zamrzne v potrubi pfi snizeni teploty.

= Mydlova voda obsahuje ¢pavek, ktery mlze zpusobit

korozi prevleénych spoju (mezi mosaznou prevlie¢nou
matici a médénym rozvalcovanim).

VYSTRAHA: MiRNE HORLAVY MATERIAL

Chladivo uvnitf této jednotky je mirné hoflavé.

2MXM-A, 3MXM-A, 4MXM-A, 5MXM-A
Jednofazové jednotky fady R32
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6 PInéni chladiva

VYSTRAHA

= Chladivo uvnitf této jednotky je mirné horlavé, ale za
normalnich okolnosti NEUNIKA. Jestlize chladivo
unikne do mistnosti a dostane se do kontaktu s
otevienym plamenem horaku, topenim nebo vaficem,
mlzZe to zplsobit vznik pozaru nebo nebezpecnych
plynu.

= VYPNETE v8echna spalovaci topidla, mistnost
vyvétrejte a obratte se na prodejce, od kterého jste si
koupili danou jednotku.

= Jednotku NEPOUZIVEJTE, dokud servisni technik
nepotvrdi, Ze byla dokoncena oprava mista, kde doslo
k Uniku chladiva.

A VYSTRAHA

Zafizeni musi byt ulozeno v dobfe vétrané mistnosti se
spravnymi rozmeéry bez nepfetrzité pracujicich zdroju
zazehnuti (napfiklad otevieny plamen, pracujici plynové
zafizeni nebo elektrické topidlo). Velikost mistnosti by
méla byt stanovena v obecnych bezpecnostnich
upozornénich.

INFORMACE

Dalsi pln&ni chladivem NENIi povoleno v pfipadé
kombinace venkovni jednotky 3MXM40 nebo 3MXM52 s
vnitfnimi jednotkami CVXM-A a/nebo FVXM-A. Celkova
délka potrubi MUSI BYT <30 m.

Maximalni pfipustné mnozstvi dopliovaného chladiva
3MXM40, 3MXM52 2,2 kg
3MXM68, 2MXM68 2,4 kg
4MXM68 2,6 kg
4MXM80 3,2 kg
5MXM90 3,3 kg

6.3 Stanoveni celkového objemu
naplné chladiva

INFORMACE

Pokud je nutné doplnit chladivo, je celkova naplf chladiva
nasledujici: tovarni napli chladiva (viz typovy Stitek
jednotky) + stanovené doplhované mnozstvi.

A VYSTRAHA

= NEPROPICHUJTE ani nespalujte soucasti pracujici s
chladivem.

= NEPOUZIVEJTE 2adné gistici prostfedky nebo
prostfedky pro urychleni procesu odmrazovani kromé
téch, jez jsou doporuceny vyrobcem.

= Uvédomte si, ze chladivo v systému je bez zapachu.

A VYSTRAHA

NIKDY se nedotykejte nahodné uniklého chladiva pfimo.
To by mohlo zpusobit vazna poranéni vyvolana
omrzlinami.

POZNAMKA

PFislusna  legislativa  tykajici se  fluorovanych
sklenikovych plynt vyzaduje, aby napli chladiva v
jednotce byla uvedena formou hmotnosti i jako ekvivalent
CO..

Vzorec pro vypocet mnozstvi CO, v ekvivalentnich
tunach: Hodnota GWP chladiva x celkovy objem chladiva
[kg] / 1000

technika.

6.2 Stanoveni objemu doplinkové
naplné chladiva

Pokud je celkova Potom...
délka potrubi
kapaliny...
<30 m NEPRIDAVEJTE dodate&né chladivo.
>30 m R=(celkova délka potrubi kapaliny (m)—

30 m)x0,020

R=dodatec¢na napli (kg) (zaokrouhlit dolt
na jednotky 0,1 kg)

INFORMACE

Délka potrubi je délka kapalinového potrubi v jednom
sméru.

6.4 NaplInéni dalSiho chladiva

VYSTRAHA

= Pouzivejte vyhradné chladivo typu R32. Jiné latky
mohou zpUsobit exploze nebo pozar.

= Chladivo R32 obsahuje fluorované sklenikové plyny.
Jeho potencial globalniho oteplovani (GWP) je 675.
Tyto plyny NEVYPOUSTEJTE do atmosféry.

= Pfi pInéni chladiva VZDY pouZivejte ochranné rukavice
a ochranné bryle.

Predpoklad: Prfed naplnénim chladiva se ujistéte, Ze potrubi
chladiva je pfipojeno a zkontrolovano (test netésnosti a podtlakove
vysouseni).

1 Pfipojte potrubi chladiva k servisnimu hrdlu.
2 Doplnte doplrikovy objem chladiva.

3 Oteviete uzaviraci ventil plynu.

6.5 Upevnéni stitku o fluorovanych
sklenikovych plynech

1 Vypliite Stitek nasledujicim zptsobem:

Contains fluorinated gases a

RXXX| ©=[ _ |Jxa——b

f —— = GWP: XXX

B
2} - —
|_. 9 9+@= kg ——d
3 S = tCO.eq-— e
a

Pokud je s jednotkou (viz pfisluSenstvi) dodana sada
§titkd o fluorovanych sklenikovych plynech, odrhnéte
prislusny Stitek v odpovidajicim jazyce a nalepte jej na
horni stranu a.

Naplf chladiva v produktu: viz typovy Stitek jednotky
Dodate¢ny naplnény objem chladiva

Celkova napln chladiva

Mnozstvi fluorovanych sklenikovych plynt celkové
naplné chladiva vyjadfené jako ekvivalent tun CO,.
GWP = Global warming potential — Potencial globalniho
oteplovani

®©Q00T
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7 Elektricka instalace

@ POZNAMKA

PFislusna  legislativa  tykajici se  fluorovanych
sklenikovych plynt vyzaduje, aby napli chladiva v
jednotce byla uvedena formou hmotnosti i jako ekvivalent
CO..

Vzorec pro vypocet mnozstvi CO, v ekvivalentnich
tunach: Hodnota GWP chladiva x celkovy objem chladiva
[kg] / 1000

Pouzijte hodnotu GWP uvedenou na Stitek s udaji o naplni
chladiva.

2 Upevnéte Stitek na vnitfni strané venkovni jednotky v blizkosti
uzaviracich ventilll plynu a kapaliny.

7 Elektricka instalace

A NEBEZPECi: URAZ ELEKTRICKYM PROUDEM

VYSTRAHA

= Veskeré zapojeni elektrické instalace MUSI byt
provedeno autorizovanym elektrotechnikem a MUSI
odpovidat pFisluSnym predpistm.

= Provedte elektrické zapojeni pevné kabelaze.
= Veskeré dodavané a pouzité soucasti a vSechna

elektrickd zafizeni MUSEJI odpovidat pfislusné
legislativé.

A VYSTRAHA

Pro napéjeci kabely VZDY pouZzivejte viceZilovy kabel.

A VYSTRAHA

Pouzijte odpojovaci jistic se vSemi pdly s odstupem
kontaktll alespori 3 mm, ktery zajiStuje Uplné odpojeni pfi
prepéti v kategorii ll.

A VYSTRAHA

Je-li napéjeci kabel poskozen, je NUTNE provést jeho
vyménu vyrobcem, jeho zastupcem nebo jinou opravnénou
osobou, aby bylo vylouceno riziko Urazu elektrickym
proudem nebo jiného nebezpedi.

A VYSTRAHA

NEPRIPOJUJTE napéjeci kabel k vnitini jednotce. Mohlo
by to zpUsobit uraz elektrickym proudem nebo poZzar.

A VYSTRAHA

= Uvnitf produktu NEPOUZIVEJTE elektrické sougastky
zakoupené v béznych obchodech.

= Napajeni pro vypoustéci éerpadlo atd. NEVYVADEJTE
ze svorkovnice. Mohlo by to zpUsobit traz elektrickym
proudem nebo pozar.

A VYSTRAHA

Udrzujte propojovaci kabelaz vzdy mimo kontakt médénym
potrubim bez tepelné izolace, protoze toto potrubi bude
velmi horké.

NEBEZPECIi: URAZ ELEKTRICKYM PROUDEM

VSechny elektrické soucasti (vCéetné termistortl) jsou
napajeny z napajeciho zdroje. NEDOTYKEJTE se jich
mokryma rukama.

NEBEZPECi: URAZ ELEKTRICKYM PROUDEM

Pfed udrzbou odpojte elektrické napajeni na vice nez
10 minut a zméfte napéti na svorkach kondenzator(
hlavniho obvodu nebo elektrickych soucasti. Nez se
budete moci dotknout elektrickych soudasti, MUSI napéti
klesnout nize nez 50 V DC. Umisténi svorek je popsan ve
schématu elektrického zapojeni.
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a AL1, AL2 - konektor vodice solenoidového ventilu*

b S20~24 — konektor vodice elektronického expanzniho
ventilu (mistnosti A, B, C, D, E)*

¢ S40 - vodi¢ tepelného relé spinajiciho pfi pretizeni a

konektor spinace vysokého tlaku*

Multimetr (rozsah stejnosmérného napéti)

S90~93 — konektor vodice termistoru

S70 — konektor vodi¢e motoru ventilatoru

S80 — konektor vodicl ¢tyfcestného ventilu

Konektor vodi¢e kompresoru

TQ w0 Q

* Muze se lisit v zavislosti na modelu.

71 Specifikace standardnich souéasti

zapojeni
Soucast
Napédjeci kabel Napéti 220~240V
Faze 1~
KmitocCet 50 Hz
Typ vodi¢e Viz tabulka nize (A)

Propojovaci kabel (vnitfni<svenkovni) | 4Zilovy kabel, 1,5 mm? nebo
2,5 mm?, pouzitelné pro
220~240 V

HO5RN-F (60245 IEC 57)
Viz tabulka nize (B)

Velikost MUSI odpovidat
platnym predpisiim

Doporuceny jisti¢
Proudovy chrani¢ (RCD)

Model A B
3MXM40 3zilovy kabel 2,5 mm? 16 A
2MXM68, HO5RN-F (60245 IEC 57) 20A
gmmgg HO7RN-F (60245 IEC 66)
4MXM68 3zilovy kabel 4,0 mm?

HO7RN-F (60245 IEC 66)
4AMXM80 3zilovy kabel 4,0 mm? 25A
5MXM90 HO7RN-F (60245 IEC 66) 32A

Elektrické zafizeni musi vyhovovat normé EN/IEC 61000-3-12
(evropska/mezinarodni  technickd  norma  udavajici  limity
harmonickych proudd generovanych zafizenimi pfipojenymi k
vefejnym nizkonapétovym systémdm se vstupnim proudem > 16 A a
<75 A na fazi).

2MXM-A, 3BMXM-A, 4MXM-A, SMXM-A
Jednofazové jednotky fady R32
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8 Dokon¢eni instalace venkovni jednotky

7.2 Pripojeni elektrického vedeni k
venkovni jednotce e

1 Sejméte kryt rozvadéci skiiné (1 Sroub).

|
=

7] BB A

00000
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2 Zapojte propojovaci vedeni mezi vnitfnimi a venkovnimi :
jednotkami tak, aby si navzajem odpovidala Cisla svorek.
Zkontrolujte, zda se symboly mezi potrubim a kabelazi shoduiji.

3 Ujistéte se, Ze kabeldaz je spravné pfipojena ke spravné
mistnosti.

a  Uchyt vodice

9 Upevnéte kryt rozvadéci skiiné a servisni kryt.

8 Dokonceni instalace venkovni
jednotky

8.1 Dokonceni instalace venkovni

a Svorka pro mistnost (A, B, C, D, E)* jed notky

b Jistic

¢ Proudovy chrani¢ (RCD) A NEBEZPECIi: URAZ ELEKTRICKYM PROUDEM

d Napajeci vodi¢

e Spojovaci kabel pro mistnost (A, B, C, D, E)* = Zkontrolujte, zda je systém fadné uzemnén.

* Mize se lisit v zavislosti na modelu. = PFed udrzbou VYPNETE napéjeni.
4 Dotahnéte peclivé Srouby svorek pomoci  kfizového = Pred zapnutim napajeni nasadte kryt rozvadéci skriné.
Sroubovaku. . . .
1 Izolujte a upevnéte potrubi s chladivem a kabely nasledujicim

Opatrnym zataZenim zkontrolujte, zda vodice nejsou odpojeny. zpUsobem:

Peclivé zajistéte pojistku vodie, abyste zabanili silovému
zatizeni svorek kabelaze.

Protahnéte kabelaz skrze vyfez ve dné ochranné desky.

Zkontrolujte, zda se vodiCe elektrického zapojeni nikde
nedotykaji plynového potrubi.

Potrubi plynu

Izolace plynového potrubi
Propojovaci kabel

Elektricka kabelaz (je-li to vhodné)
Potrubi kapaliny

Izolace potrubi kapaliny
Dokoncovaci paska

Q w®QO0T O

2 Nasadte servisni kryt.

9 Konfigurace

9.1 Funkce pohotovostniho rezimu s
usporou elektrické energie
Funkce pohotovostniho rezimu s Usporou elektrické energie:

= Vypne napajeci zdroj venkovni jednotky, a

Instalaéni ptirucka DAIKIN 2MXM-A, 3MXM-A, 4MXM-A, SMXM-A
20 Jednofazové jednotky Fady R32
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9 Konfigurace

= Zapne pohotovostni rezim s uUsporou elektrické energie vnitfni
jednotky.

Funkci pohotovostniho reZimu s uUsporou elektrické energie lze
pouzit u nasledujicich jednotek:

) (o)

3MXM40, 3MXM52 FTXM, FTXP, FTXJ, FVXM,

CTXA, CTXM, CVXM

Pokud pouzijete jinou vnitfni jednotku, konektor pohotovostniho
rezimu s Gsporou elektrické energie MUSI byt pFipojen.

Funkce pohotovostniho rezimu s Usporou elektrické energie je pred
dodavkou vypnuta.

9.1.1  ZAPINANI funkce pohotovostniho rezimu
s usporou elektrické energie

Predpoklad: Hlavni sitové napajeni MUSI byt VYPNUTO.

1 Sejméte servisni kryt.

2 Odpojte konektor pohotovostniho rezimu s usporou elektrické
energie.

3 Zapnéte hlavni vypina¢ ZAP (ON).

9.2 Funkce prednostniho nastaveni
mistnosti

INFORMACE

= Funkce prednostniho nastaveni mistnosti vyzaduje
provedeni pocate¢niho nastaveni bé&hem instalace
jednotky. Zeptejte se zakaznika, ve kterych
mistnostech planuje pouzit tuto funkci, a bé&hem
instalace provedte potfebna nastaveni.

= Prednostni nastaveni mistnosti je pouzitelné pouze pro
vnitfni jednotku klimatizace a pouze pro jednu mistnost.

Vnitfni  jednotka s prednostnim nastavenim ma pfednost v
nasledujicich situacich:

= Prednost provozniho rezimu: Pokud Ize funkci prednostniho
nastaveni mistnosti pouziti pro vnitfni jednotku, vSechny ostatni
vnitini jednotky pfejdou do pohotovostniho rezimu.

» Prednost béhem provozu s vysokym vykonem: Pokud vnitini
jednotka, jez je nastavena jako pfednostni, pracuje na vysokém
vykonu, ostatni vnitfni jednotky budou pracovat s redukovanymi
moznostmi.

= Prednost tisSiho rezimu: Pokud vnitini jednotka, jez ma
nastavenou funkci pfednosti, pracuje v tichém rezimu, venkovni
jednotka bude také pracovat v tichém rezimu.

Zeptejte se zakaznika, ve kterych mistnostech planuje pouzit tuto
funkci, a béhem instalace provedte potfebna nastaveni. Nevhodnéjsi
je nastaveni pokoje pro hosty.

9.21 Nastaveni funkce prednosti mistnosti

1 Sejméte kryt spinace na desce tisténych spoju.

2 Nastavte spina¢ (SW4) pro vnitfni jednotku, pro kterou chcete
aktivovat funkci priority mistnosti, do polohy ZAPNUTO.
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3 Znovu zapnéte napajeni.

9.3 Tichy no€ni rezim
Funkce tichého no¢niho rezimu snizuje v no¢nich hodinach provozni
hluk venkovni jednotky. Tim se také snizi dostupny vykon chlazeni

jednotky. Zakaznikovi vysvétlete rezim tichého nocéniho provozu
podle popisu dale a ovéfte si, zda ho chce zakaznik pouzivat.

9.3.1 ZAPNUTI noéniho tichého rezimu

1 Sejméte kryt spinace na desce tisténych spojl.
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2 Nastavte spina¢ tichého no¢niho rezimu do polohy ZAPNUTO
(SW6-1).

9.4 Zamek rezimu topeni

Zamek rezimu topeni omezuje topny rezim provozu jednotky.

9.4.1 ZAPNUTI zamku rezimu topeni
1 Sejméte kryt spinace na desce tisténych spojl.
2 Nastavte spina¢ zamku topeni do polohy ZAPNUTO (SW5-1).
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10 Uvedeni do provozu

9.5

Zamek rezimu chlazeni omezuje chladici rezim provozu jednotky.
Rezim nuceného provozu je také dostupny v rezimu chlazeni.

Specifikace télesa konektoru a kolikd: Produkty ST, téleso VHR-5N,
kolik SVH-21T-1,1

Kdyz je zamek rezimu chlazeni pouZit v kombinaci s jednotkou
Hybrid for Multi, tyto jednotky NEBUDE moci ovladat tepelné
Cerpadlo.

Zamek rezimu chlazeni

9.5.1 ZAPNUTI zamku rezimu chlazeni

1 Zkratujte koliky 3 a 5 konektoru S15.

10 Uvedeni do provozu

@ POZNAMKA

Obecny kontrolni seznam pro uvedeni do provozu.
Kromé& pokynud pro uvedeni do provozu v této kapitole je
také k dispozici obecny kontrolni seznam pro uvedeni do
provozu na portalu Daikin Business Portal (je vyZzadovano
ovéreni).

Obecny kontrolni seznam pro uvedeni do provozu dopliiuje
pokyny v této kapitole a Ize jej pouzit jako navod a Sablonu
pro zpravy pfi uvadéni do provozu a predani uzivateli.

POZNAMKA

VZDY ovladejte jednotku termistory a/nebo tlakovymi
snimadi/spinagi. V OPACNEM PRIPADE by mohlo dojit ke
spaleni kompresoru.

10.1

1 Po dokonceni

Kontrolni seznam pred uvedenim
do provozu

instalace jednotky je nutné zkontrolovat

nasledujici polozky.

2 Jednotku uzavrete.

Zapnéte jednotku.

Vnitini jednotka je spravné namontovana.

Venkovni jednotka je spravné namontovana.

Systém je fadné uzemnén a uzemrovaci svorky jsou
dotazeny.

Napajeci napéti musi odpovidat napéti na identifikacnim
Stitku jednotky.

V rozvadéci skfiice NEJSOU zadné uvolnéné pripojky
nebo poskozené elektrické soucasti.

Uvnitf vnitfnich ani venkovnich jednotek NEJSOU zadné
poskozené soucasti nebo zmacknuté potrubi.

NEDOCHAZI k zadnym tniktim chladiva.

Potrubi chladiva (plynného a kapalného) je tepelné
izolovano.

Je pouzit spravny rozmér potrubi a trubky jsou spravné
izolovany.

Uzaviraci ventily (plynové a kapalinové) na venkovni
jednotce jsou pIné otevieny.

HENEEEEE NN NN AN N

Drenaz
Zkontrolujte, zda vytéka kondenzat hladce.

Mozny dopad: Mohla by odkapavat kondenzovana voda.

L]

Vnitfni jednotka pfijima signaly z uzivatelského rozhrani.

Jako propojovaci
vodice.

vedeni jsou pouzity pfedepsané

Pojistky, jistiCe nebo lokalné nainstalovana ochranni
zafizeni jsou nainstalovana podle tohoto dokumentu a
NEJSOU vyfazena.

Zkontrolujte, zda si odpovidaji znacky veskerého
elektrického zapojeni a potrubi jednotlivych vnitfnich
jednotek (mistnosti A~E).

Zkontrolujte, zda je nastaveno prioritni nastaveni pro 2
nebo vice mistnosti. Méjte na paméti, ze vyrobnik teplé
uzitkové vody pro jednotky Multi nebo Hybrid pro Multi
nebudou zvoleny jako prioritni mistnost.

10.2

Kontrolni seznam béhem uvedeni
do provozu

L]

Provedeni kontroly zapojeni.

L]

Provedeni odvzdusnéni.

L]

Provedeni testovaciho provozu
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10 Uvedeni do provozu

10.3 Zkusebni provoz a testovani

Pro jednotku Hybrid for Multi je nutné splnit néktera bezpeénostni
opatfeni, nez bude mozné funkci pouzit. Dal$i informace naleznete v
instalacni pfiru¢ce, a/nebo v referencni prirucce instalaéniho
technika vnitfnich jednotek.
] Pfed zahajenim zkuSebniho provozu proméite napéti na
primarni strané jistice.

D Zkontrolujte, zda je vesSkeré potrubi a vesSkera kabelaz
zapojena spravné.

(] Uzaviraci ventily (plynové a kapalinové) na venkovni
jednotce jsou pIné otevieny.

Inicializace systému vice jednotek muize nékolik minut trvat, v
zavislosti na poctu vnitfnich jednotek a voliteIného vybaveni.

10.3.1

Funkce kontroly chyb zapojeni provede kontrolu a automatickou
opravu libovolnych chyb zapojeni kabeldze. To je vhodné pro
kontrolu kabelaze, kterou nelze kontrolovat pfimo, napfiklad kabelaz
ulozenou pod zemi.

Kontrola chyb zapojeni

Tuto funkci NELZE pouzit do 3 minut po aktivaci ochranného jistice,
nebo kdyz je teplota venkovniho vzduchu <5°C.

Provedeni kontroly chyb zapojeni

INFORMACE

= Pokud si nejste jisti, zda je spravné provedeno
elektrické zapojeni a potrubi, musite pouze provést
kontrolu chyb zapojeni.

= Jestlize provedete kontrolu chyb zapojeni, hybridni
jednotka pro vice vnitfnich jednotek (multi) nebude
provozovana pomoci tepelného cerpadla po dobu
72 hodin. Béhem této doby pfevezme hybridni provoz
plynovy kotel.

1 Sejméte servisni kryt spinace desky tiSténych spoju.

2 Stisknéte kratce prepina¢ kontroly chyb zapojeni (SW3) na
desce tisténych spoju venkovni jednotky.

Vysledek: Kontrolka LED servisniho monitoru signalizuje, zda

obsahu displeje LED viz navod k servisu.

Vysledek: Chyby zéapisu budou opraveny asi po 15-20 minutach.
Neni-li mozna automaticka oprava, zkontrolujte elektrické zapojeni a
potrubi vnitfnich jednotek obvyklym zpisobem.

INFORMACE

= Pocet zobrazenych kontrolek LED zavisi na poctu
mistnosti.

= Funkce kontroly chyby zapisu NEBUDE pracovat,
pokud je venkovni teplota <5°C.

= Po skonceni automatické kontroly zapojeni zlstanou
kontrolky LED rozsvicené, dokud nebude zahajen
normalni provoz.

= Postupujte podle postupli ke stanoveni diagnostiky
produktu. Podrobnosti o diagnostice chyb produktu
naleznete v servisni pfirucce.

Stavové kontrolky LED:
= V&echny kontrolky LED blikaji: automaticka korekce NENI mozna.

= Kontrolky LED stfidavé blikaji? Automaticka korekce je
dokoncena.

= Jedna nebo vice kontrolek LED je trvale zapnuta: neobvykly
zplUsob zastaveni (postupujte podle pokynl pro diagnostiku na
zadni strané pravého panelu a také podle servisni pfirucky).

10.3.2 ZkusSebni provoz

INFORMACE

Pokud se jednotka b&hem uvedeni do provozu spusti s
chybou, vyhledejte podrobné pokyny k odstrafiovani
problém( v servisni pfirucce.

Predpoklad: Napajeci zdroj MUSI byt ve stanoveném rozsahu.

Predpoklad: Testovaci provoz muze byt proveden v rezimu
chlazeni nebo topeni.

Predpoklad: Testovaci provoz musi byt proveden v souladu
s navodem k obsluze vnitfni jednotky a musi tak byt ovéfeno, Ze
vSechny funkce a soucasti pracuji spravné.

1 V rezimu chlazeni vyberte nejnizSi teplotu, jakou Ize
naprogramovat. V rezimu topeni vyberte nejvyssi teplotu, jakou
Ize naprogramovat.

2 Nechte jednotku v chodu asi 20 minut a zméfte teplotu na
vstupu a vystupu vnitfni jednotky. Rozdil by mél byt asi 8°C
(chlazeni) nebo 20°C (topeni).

3 Nejprve zkontrolujte Cinnosti kazdé jednotky samostatné, pak

zkontrolujte souasny provoz vSech vnitfnich jednotek.
Zkontrolujte chlazeni i vytapéni.

4 Kdyz je testovaci provoz dokoncen, nastavte teplotu na
normalni Uroven. V rezimu chlazeni: 26~28°C, v rezimu topeni:
20~24°C.

INFORMACE

= V pfipadé potfeby Ize testovaci provoz vypnout.

= Poté, co je jednotka vypnuta, nemuize byt znovu
spusténa po dobu 3 minut.

= Kdyz je spustén testovaci chod v rezimu topeni ihned
po zapnuti ochranného jistice, v nékterych pfipadech
nebude vychéazet z jednotky vzduch po dobu 15 minut,
aby byla jednotka chranéna.

= Béhem testu nechte pracovat jenom klimatizacni
jednotku. B&hem testovaciho provozu NEUVADEJTE
do chodu jednotku Hybrid for Multi ani vyrobnik teplé
uzitkové vody.

= Béhem provozu chlazeni se mize na plynovém
uzaviracim ventilu nebo jinych dilech tvofit led. Jde o
bézny jev.
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11 Udrzba a servis

INFORMACE

= Je-li jednotka zapnuta, spotfebovava elektfinu.

= KdyZz se po vypadku napajeni toto obnovi, bude
jednotka pokracovat v dfive navoleném rezimu.

10.4 Spusténi venkovni jednotky

Konfigurace a uvedeni systému do provozu viz instalaéni navod pro
vnitfni jednotku.

13.1 Schéma zapojeni

Schéma zapojeni elektrické kabelaze dodavané s jednotkou je
umisténé na vnitini strané krytu venkovni jednotky (dolni strana
horniho panelu).

13.1.1

PouZité sougasti a Sislovani viz schéma zapojeni jednotky. Cislovani
soucasti je arabskymi Cislicemi ve vzestupném poradi pro kazdou

Legenda - sjednocené schéma zapojeni

soucast a je vyjadfeno v prehledu nize symbolem "*" v kodu
soucasti.
o > . Symbol |[Vyznam Symbol [Vyznam
1 Udrzba a servis
__A_ |Jistie @ |Ochranna zem
@ POZNAMKA P >
Obecny kontrolni seznam pro udrzbu/kontrolu. Kromé
pokynu pro udrzbu v této kapitole je také k dispozici — %—
obecny kontrolni seznam pro udrzbu/kontrolu, a to na o Pripojeni Ochranné uzemnéni
portalu Daikin Business Portal (je vyzadovano ovéfeni). (8roub)
Obecny kontrolni seznam pro udrzbu/kontrolu dopliiuje ea-- e[| Konektor ® Usmérnovac
pokyny v této kapitole a Ize jej pouzit jako navod a Sablonu T — . -
pro zpravy b&hem udrzby. = Uzemnéni —@=— |Konektor relé
- --HCHCW-:|Mistni kabela @ Zkratovaci konektor
@ POZNAMKA
Udrzba MUSI byt provadéna autorizovanym instalagnim —+=— |Pojistka -~ |Svorka
technikem nebo servisnim zastupcem. ﬁ Vnitfni jednotka [TT1 |Svorkovnice
DoporuCujeme provadét udrzbu alespori jednou rocné. INDOOR
Platna legislativa vSak mlze vyZadovat kratsi intervaly ._ﬁ Venkovni O @ |Kabelova prichytka
Udriby. OUTDOOR jednotka
A X Proudovy chrani¢
POZNAMKA > (RCD)
Platna legislativa ohledné fluorovanych sklenikovych
plynGt vyZzaduje, aby napli chladiva jednotky byla Symbol |Barva Symbol Barva
vyjadfena v hmotnosti i ekvivalentu CO,. BLK Gerna ORG Oranzova
Vzorec pro vypocet mnozstvi ekvivalentnich tun CO,: BLU Modra PNK RUZova
?gggota GWP chladiva x celkova napli chladiva [v kg] / BRN Hnéda PRP, PPL Cervena
GRN Zelena RED Cervena
GRY Seda WHT Bila
12 LikVidace SKY BLU |[Nebeska modra ||YLW Zluta
- Symbol Vyznam
POZNAMKA
s kdv NEPOKOUSEJTE d A*P Deska tisténého spoje
ystém se nikdy emontovat sami: " = - .
demontaz systému, likvidace chladiva, oleje a ostatnich BS TIETC'tIfO ZAPINYP, oviadaci
gasti zafizeni MUSI byt provedena v souladu s pfislusnymi spinac
predpisy. Jednotky MUSI byt likvidovany ve BZ, H*O Bzucak
specializovaném zafizeni, aby jejich sou€asti mohly byt C* Kondenzator
opakované pouzity, recyklovany nebo regenerovany. AC*. CN*. E*, HA*, HE* HL*, Spojeni, konektor
INFORMACE HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U,
V, W, X*A, K*R_*, NE
Na ochranu Zivotniho prostiedi zajistéte pfi pfemistovani D* VD Dioda
nebo likvidaci jednotky vzdy provedeni automatického ’ - —
od&erpani. Daldi informace o od&erpavani naleznete v bB* Diodovy mustek
servisni prirucce nebo v referenéni pfiru¢ce k instalaci. DS* Prepina¢ DIP
E*H Ohfiva¢
FU*, F*U, (charakteristiky viz Pojistka
1 3 Technické Udaje také deska tisténych spojd uvnitf
_ _ _ o jednotky)
. Poc'lso'ub'or neJnov§J§|ch Jechnlc’;kycvh. uvdaJu je dostupny na FG* Konektor (uzemn&ni ramu)
regionalnim webu Daikin (pfistupny vefejné).
5 | ) ) ) o H* Kabelovy svazek
= Uplny soubor nejnovéjSich technickych udaji je dostupny na HP LED" V*L K m itici diod
webu Daikin Business Portal (vyzaduje se ovéfeni). ’ ’ ontrolka, svitici dioda
HAP Svételna dioda (servisni monitor
- zelend)
HIGH VOLTAGE Vysoké napéti
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13 Technické udaje

Symbol Vyznam Symbol Vyznam
IES Snima¢ Intelligent Eye S*NPL Snimac tlaku (nizkotlaky)
IPM* Inteligentni vykonovy modul S*PH, HPS* Tlakovy spina¢ (vysokotlaky)
K*R, KCR, KFR, KHuUR, K*M Magneticke relé S*PL Tlakovy snimac (nizkotlaky)
L Faze ST Termostat
L* Civka S*RH Snimac vlhkosti
L*R Tlumivka S*W, SW* Ovladaci spina¢
M* Krokovy elektromotor SA*, F1S Svodic¢ prepéti
M*C Motor kompresoru SR*, WLU PFijimac signalu
M*F Motor ventilatoru SS* Volici spina¢
M*P Motor vypoustéciho ¢erpadla SHEET METAL Pevna deska svorkovnice
M*S Motor zaluzie TR Transformator
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Magnetické relé TC, TRC Vysila¢
N Nulovy vodi¢ V*, R*V Varistor
n=*, N=* Pocet priichod feritovym jadrem V*R Napajeci modul — diodovy
PAM Pulsné& amplitudova modulace maustek, bipolami tranzistor s
. - izolovanym hradlem (IGBT)
PCB* Deska tisténého spoje
. . WRC Bezdratovy dalkovy ovladaé
PM* Vykonovy modul
T o - X Svorka
PS Spinany napajeci zdroj -
- X*M Svorkovnice (blok)
PTC* Termistor PTC
— - - " Y*E Civka elektronického expanzniho
Q* Bipolarni tranzistor s izolovanym ventilu
hradlem (IGBT)
" — Y*R, Y*S Civka zpétného
Q'C Jistic elektromagnetického ventilu
Q*DI, KLM Jisti¢ proti zemnimu spojeni 7*C Feritové jadro
Q*L Ochrana pred pretizenim ZF. Z'F Sumovy filtr
Q*M Tepelny spina¢
Q*R Proudovy chrani¢ (RCD . .
y (RCD) 13.2 Schéma potrubniho rozvodu:
R* Rezistor P
: Venkovni jednotka
R*T Termistor
RC Pfijimag Klasifikace kategorie sou¢asti PED:
S*C Koncovy spina¢ = Spinac vysokého tlaku: kategorie IV
S*L Plovakovy spinac = Kompresor: kategorie I
S*NG Detektor uniku chladiva = Akumulator: 4MXM80, 5MXM90 kategorie I, ostatni modely
S*NPH Snimaé tlaku (vysokotlaky) kategorie |
= DalSi soucasti: viz PED, ¢lanek 4, odstavec 3
2MXM68
d r-A
M«;‘(% 6. 4CuT g t
i
7.90uT h —> 7. 9CuT Q 6. 4CuT é é w
AAAY y r-B
AAA
AA
<~ k‘
= 15.9CuT 12.7CuT 15. 9CuT X
u
| ECALTL = T ,g-sé)
1127007 g Ll v-B
(12.7CuT)
15.90uT i 3
m[ 2
<
——— _
p 12.7CuT ‘
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13 Technické udaje

a Vyménik tepla k Ctyfcestny ventil u  Termistor (plyn)
b Termistor venkovni teploty I Tlumi¢ v Mistnost
vzduchu
¢ Termistor vymeéniku tepla m  Termistor vypoustéciho potrubi w  Propojovaci potrubi — kapalina
d Sbérné potrubi n Kompresor x Propojovaci potrubi — plyn
e Motor ventilatoru o Akumulator y Kapalinova nadrz
f Axialni ventilator p Plynovy uzaviraci ventil S1PH Spina¢ vysokého tlaku
(automaticky reset)
g Kapilarni trubice q Uzaviraci ventil kapaliny
h Rozvadé¢ r  Elektronicky expanzni ventil —=  Prutok chladiva: chlazeni
i Tlumi¢ s filtrem s Termistor (kapalina) --=—  Pruatok chladiva: topeni
j Solenoidovy ventil t Filtr
3MXM40, 3MXM52
a b d
q 7.90uT &FA 6.40uT é é ni v-A
D (6.4CuT)
yc 7.9cuT %FB 6.4CuT é é n (G\!;TB) w
C 7.9CuT Qr_cucn x% ‘??t..‘ﬁ L v-C
(6.4CuT)
L
f
J o\
-
——=> 127047
-
NN 12.7CuT 15.9CuT
g X
= | 127cuT g. e V-A
g| (9.5CuT)
2 u
8 | JRCELT S T (X;CBM)
|
[ 127CuT g. ne x;gﬂ
2
s " |
12.7CuT ‘
3MXM68
d
7.9CuT [(Qgr-A 6.4CuT g é L V_A
B (6.4CuT)
[¢) r- s t
7.9CuT h — 7.9CuT 6.4CuT = L ve w
m >_.£ i H (XACE)
AN 7.9CuT r-C 6.4CuT lgl é L v-C
SVAAY " (6.4CuT)
12.7CuT
— k.
——> 15.9CuT 12.7CuT . 15.9CuT X
| 12700t g Lo v-A
(9.5CuT)
| 12.7cut g . v-B
A —— (12.7CuT)
,%._W i m\g;CCm
——— |
p 12.7CuT “
a Vyménik tepla k CtyFcestny ventil u Termistor (plyn)
b Termistor venkovni teploty I Tlumi¢ v Mistnost
vzduchu
¢ Termistor vyméniku tepla m  Termistor vypoustéciho potrubi w  Propojovaci potrubi — kapalina
d Sbérné potrubi n Kompresor x Propojovaci potrubi — plyn
e Motor ventilatoru o Akumulator y Kapalinovéa nadrz
f Axialni ventilator p Plynovy uzaviraci ventil S1PH Spinac vysokého tlaku
(automaticky reset)
g Kapilarni trubice q Uzaviraci ventil kapaliny
h Rozvadé¢ r Elektronicky expanzni ventil —=Prutok chladiva: chlazeni
i Tlumic s filtrem s Termistor (kapalina) --=—  Pratok chladiva: topeni
j Solenoidovy ventil t Filtr
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Vymeénik tepla

Termistor venkovni teploty

vzduchu

Termistor vyméniku tepla

Sbérné potrubi
Motor ventilatoru
Axialni ventilator

Kapilarni trubice
Rozvadé¢

Tlumic s filtrem
Solenoidovy ventil

o053 _x

-~ =0

Ctyfcestny ventil
Tlumié

Termistor vypoustéciho potrubi
Kompresor

Akumulator

Plynovy uzaviraci ventil

Uzaviraci ventil kapaliny
Elektronicky expanzni ventil
Termistor (kapalina)

Filtr

v-A

(6.4CuT)

v-B

(6.4CuT)

v-C

(6.4CuT)

v-D

(6.4CuT)

v-A

(6.4CuT)

v-B

(6.4CuT)

v-C

(6.4CuT)

v-D

(6.4CuT)

Termistor (plyn)
Mistnost

Propojovaci potrubi — kapalina
Propojovaci potrubi — plyn
Kapalinova nadrz

Spina¢ vysokého tlaku
(automaticky reset)

Pratok chladiva: chlazeni
Pratok chladiva: topeni
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13 Technické udaje

SMXM90

7.90uT QFA 6.4CuT 3. é e v-A
(6.4CuT)
7.9CuT gr_B 6.4CuT é é il V-B w
(6.4CuT)
7.9CuT @FC 6.40uT \g é fr L v-C
(6.4CuT)
X 7.9CuT r-D 6.4CuT é é L v-D
! ] 6.4cuT 9.5CuT ! (6.4CuT)
e v 95CUT | 7. 90uT %FE 6.40uT \% é e v-E
(6.4CuT)
—
fd@/l)@ ——=> 12.7CuT
/ \ 12.7CuT
< K/‘ ‘\
——=> 15.9CuT 12.7CuT 7 > 15.9CuT x
. | 127001 \g . v-A
S (9.5CuT)
7 | | 1270uT g ul v-B
%l (9.5CuT)
| 127007 g e v-C
P . (12.7CuT)|
15.9CuT  <-—— 3 u _
m g J T *X—.;Bn
[ 127¢um g e v-E
(15.9CuT)|
% 7777777 ]
p 12.7c;ﬁ ‘h
a Vyménik tepla k CtyFcestny ventil u  Termistor (plyn)
b  Termistor venkovni teploty I Tlumi¢ v Mistnost
vzduchu
¢ Termistor vymeéniku tepla m  Termistor vypoustéciho potrubi w  Propojovaci potrubi — kapalina
d Sbérné potrubi n Kompresor x Propojovaci potrubi — plyn
e Motor ventilatoru o Akumulator y Kapalinova nadrz
f Axialni ventilator p Plynovy uzaviraci ventil S1PH Spinac vysokého tlaku
(automaticky reset)
g Kapilarni trubice q Uzaviraci ventil kapaliny
h Rozvadéc r Elektronicky expanzni ventil —= Pritok chladiva: chlazeni
i Tlumi¢ s filtrem s Termistor (kapalina) --= Prutok chladiva: topeni
j Solenoidovy ventil t Filtr
Instala¢ni pfirucka DAIKIN 2MXM-A, BMXM-A, 4AMXM-A, 5SMXM-A
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