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2 Specifikke sikkerhedsanvisninger for installateren

Tekniske data

= Seneste reviderede udgaver af den medfglgende dokumentation
kan veere tilgeengelige pa regionens Daikin websted (offentligt
tilgeengeligt).

= En revideret komplet udgave af seneste tekniske data er
tilgeengelig pa Daikin Business Portal (autentificering pakraevet).

2 Specifikke
sikkerhedsanvisninger for
installatoren

Folg altid sikkerhedsanvisningerne og bestemmelserne nedenfor.

Installation af enhed (se "4 Installation af enhed” [» 13])

A

ADVARSEL

Tilslut kelergrene sikkert, for du starter kompressoren.
Hvis kelergrende IKKE er tilsluttede, og hvis
spaerreventilen er aben, nar kompressoren kgrer, vil der
blive suget luft ind. Dette medfgrer unormalt tryk i
kelemiddelkredslgbet, hvilket kan medfgre beskadigelse af
udstyret og i veerste fald tilskadekomst.

FORSIGTIG
= Forkert udvidelse af rgr kan medfare kaolegas-leekage.

= Genbrug IKKE regrkraver. Brug nye rerkraver for at
undga laekage af kelemiddelgas.

= Brug de brystmetrikker, der fglger med enheden. Brug
af  andre brystmgtrikker  kan medfere, at
kalemiddelgassen laekker.

ADVARSEL

Installationen skal udferes af en monter, og de valgte
materialer samt installationsmaden skal leve op til kravene
i relevant lovgivning. | Europa anvendes standarden
EN378.

Installationssted (se "4.1 Klargering af
installationsstedet” [» 13])

FORSIGTIG

= Kontrollér, om installationsstedet kan bzere enhedens
veegt. Forkert installation er farlig. Det kan ogsa
medfgre vibration eller unormal driftsstgj.

= Sorg for tilstreekkelig med plads til service.

= Enheden méa IKKE installeres, sa den er i kontakt med
loftet eller en vaeg, da dette kan medfere vibrationer.

A ADVARSEL

Udstyret skal opbevares i et rum, hvor det ikke beskadiges
mekanisk, og hvor der er tilstraekkelig ventilation uden
konstante anteendelseskilder (eksempelvis aben ild,
gasdrevet udstyr eller en elvarmer, der er teendt).
Rummets storrelse skal vaere som anfert i afsnittet
"Generelle sikkerhedsforanstaltninger”.

Installation af rer (se "5 Installation af ror" [» 14])

A FORSIGTIG

Rgrsamlinger pa et opdelt system skal udfgres som
permanente samlinger indendgrs i rum med personer, med
undtagelse af samlinger, der direkte forbinder rgrene med
indendgrsenhederne.

A FORSIGTIG

= Pa brugsstedet ma der ikke svejses eller loddes pa
enheder, som er pafyldt R32 kglemiddel far levering.

= Ved installation af kelesystemet skal samling af dele,
hvor mindst den ene del er pafyldt kglemiddel, ske
under hensyntagen til felgende krav: | opholdsrum er
ikke-permanente samlinger ikke tilladt for R32
kelemiddel, med undtagelse af samlinger udfert pa
brugsstedet, som forbinder indendgrsenheden direkte
med rgrene. Samlinger udfgrt pa brugsstedet, som
forbinder indendgrsenheden direkte med rerene, skal
veere ikke-permanente.

A FORSIGTIG

Tilslut IKKE det indlejrede grenrgr til udendgrsenheden, for

A

FORSIGTIG

Ventilerne ma IKKE a&bnes, feor opkravningen er
feerdiggjort. Ellers kan det medfere kolegas-laekage.

FARE: RISIKO FOR EKSPLOSION

Speerreventilerne ma IKKE abnes, feor vakuumterring er
afsluttet.

Pafyldning af kelemiddel (se "6 Pafyldning af
kelemiddel” [» 17])

ADVARSEL

= Koglemidlet i enheden er svagt antaendeligt, men
lekage forekommer normalt IKKE. Hvis kelemidlet
leekker inde i rummet og kommer i kontakt med en
breender, et varmeapparat eller et komfur, kan det
medfere brand eller dannelse af skadelige gasser.

= SLUK for alle varmekilder med braendbare stoffer, luft
ud i rummet og kontakt den forhandler, hvor du kebte
enheden.

= Tag IKKE enheden i brug igen, fer en installater er
feerdig med at reparere den del, hvor keglemidlet
leekker.

A

ADVARSEL

= Brug kun R32 som kglemiddel. Andre stoffer kan
medfgre eksplosion og brand.

= R32 indeholder fluorholdige drivhusgasser. Dets vaerdi
for globalt opvarmningspotentiale (GWP) er 675. Lad
IKKE disse gasser treenge ud i atmosfaeren.

= Brug ALTID beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller
ved pafyldning af kelemiddel.

A

ADVARSEL

Ror ALDRIG direkte ved kalemiddel, der treenger ud ved et
uheld. Dette kan medfgre alvorlige sar pa grund af
forfrysninger.

El-installation (se "7 Elektrisk installation™ [» 19])

ADVARSEL

= Al ledningsfgring SKAL foretages af en autoriseret
elektriker og veere i overensstemmelse med relevant
lovgivning.

= Tilslut de elektriske forbindelser til installationen pa
brugsstedet.

= Alle lokalt leverede dele og alle elektriske installationer

du er feerdig med rgrarbejde pa indendersenheden; dette SKAL vaere i overensstemmelse med relevant
geelder ogsa ved senere ftilslutning af en yderligere lovgivning.
indendgrsenhed.
2MXM-A, 3MXM-A, 4MXM-A, 5MXM-A DAIKIN Installationsvejledning
R32 opdelt serie
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3 Om kassen

A ADVARSEL

Brug ALTID stremforsyningskabler med flere ledere.

A ADVARSEL

Brug en afbryder, der afbryder alle poler, med en
kontaktadskillelse pa mindst 3 mm, med adskillelse af alle
ledere i ledningsfgringen ved overspeending i henhold til
relevant lovgivning.

A ADVARSEL

Hvis  stremforsyningskablet beskadiges, SKAL det
udskiftes af producenten, forhandleren eller andre
kvalificerede personer for at undga ulykker.

A ADVARSEL

Tilslut IKKE stremforsyningsledningen til
indendgrsenheden. Dette kan medfere elektrisk stgd eller
brand.

A ADVARSEL

= Brug IKKE uautoriserede elektriske dele sammen med
dette produkt.

= Lav IKKE forgrening pa strgmitilfgrslen til dreenpumpen
osv. fra klemraekken. Dette kan medfere elektrisk stgd
eller brand.

A ADVARSEL

Hold ledningerne mellem enhederne veek fra kobberrgr
uden varmeisolering, da disse rar bliver meget varme.

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

Alle elektriske dele (inklusive termomodstande) far strem
fra stremforsyningen. Rer IKKE ved de elektriske dele med
de bare hzender.

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

Afbryd stremforsyningen i mere end 10 minutter, og mal
spaendingen pa terminalerne pa primzerkredsens
kondensatorer eller elektriske komponenter, for du udferer
service. Spaendingen SKAL vaere under 50 V DC, fgr man
ma bergre elektriske komponenter. Vedrerende placering
af terminalerne, se ledningsdiagrammet.

Faerdiggerelse af installation af udendersenheden (se
"8 Faerdiggerelse af installation af udendgrsenheden™ [» 20])

A FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D
= Kontrollér, at systemet er jordforbundet korrekt.
= AFBRYD stremforsyningen fer vedligeholdelse.

= Montér el-boksens
stremforsyningen TIL.

deeksel, for du slar

Ibrugtagning (se "10 Ibrugtagning” [» 22])

A FORSIGTIG

Foretag IKKE testkorsel, nar du arbejder pa
indendgrsenhederne.

Ved testkersel kerer BADE udendgrsenheden og den
tilsluttede indendersenhed. Det er farligt at arbejde pa en
indendarsenhed i forbindelse med testkarsel.

A FORSIGTIG

Put ikke en finger, en stang eller andre objekter ind i
luftindtaget eller -udtaget. Fjern ikke
blaeserafskaermningen. Da blaeseren roterer med hgj
hastighed, vil det medfare tilskadekomst.

Vedligeholdelse og service (se "11 Vedligeholdelse og
service" [» 23])

A FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

FARE: RISIKO FOR FORBRANDING/SKOLDNING

A ADVARSEL

Sluk ALTID for afbryderen pa strempanelet, fiern
sikringerne eller abn enhedens
beskyttelsesindretninger, for der udfgres
vedligeholdelse af eller reparation pa enheden.

* Ror IKKE ved stremfgrende dele i 10 minutter efter at
stremforsyningen er blevet afbrudt, da der er risiko for
hgjspaending.

= Bemeerk, at nogle dele af el-boksen er varme.
= Pas pa IKKE at rgre ved speendingsfgrende dele.

= Skyl IKKE enheden. Det kan forarsage elektrisk stad
eller brand.

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

= Brug kun denne kompressor pa et jordforbundet
system.

= Afbryd strgmforsyningen, for du udferer
vedligeholdelse pa kompressoren.

= Montér el-boksens deeksel og servicedeekslet efter endt
vedligeholdelse.

A FORSIGTIG

Brug ALTID beskyttelsesbriller og beskyttelseshandsker.

FARE: RISIKO FOR EKSPLOSION

= Brug en rorskeerer i forbindelse med kompressoren.

= Brug IKKE en braender.

= Brug kun godkendte kgle- og smgremidler.

FARE: RISIKO FOR FORBRANDING/SKOLDNING

Ror IKKE ved kompressoren med de bare hzender.

3 Om kassen

3.1 Udendgrsenhed

3141 Fjernelse af tilbehegr fra udendorsenheden

Kontrollér, at alt falgende tilbeher medfglger sammen med enheden:

a b c d e
1% 1% 1% |1x
w w
b
f g h i j
1% 6% 3x 1% 1%

o

Ll 4 &

Installationsvejledning for udendgrsenhed

Generelle sikkerhedsforanstaltninger

¢ Maeerkat med information om drivhusgasser med
tilsaetning af fluor

d Maerkat med information om drivhusgasser med

tilseetning af fluor skrevet pa flere sprog

T o

Installationsvejledning
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4 Installation af enhed

-

Energimaerkat

Pose med skruer. Skruerne anvendes til fastgerelse af
forankringsband til elektriske ledninger.

Draenkappe (lille)

Draenkappe (stor)

Reduktionsenhed

Dreenmuffe

(U (o]

4 Installation af enhed

A ADVARSEL

Installationen skal udfgres af en montegr, og de valgte
materialer samt installationsmaden skal leve op til kravene
i relevant lovgivning. | Europa anvendes standarden
EN378.

Klargering af installationsstedet

4.1
A ADVARSEL

Udstyret skal opbevares i et rum, hvor det ikke beskadiges
mekanisk, og hvor der er tilstraekkelig ventilation uden
konstante anteendelseskilder (eksempelvis aben ild,
gasdrevet udstyr eller en elvarmer, der er teendt).
Rummets storrelse skal vaere som anfert i afsnittet
"Generelle sikkerhedsforanstaltninger".

411 Krav til udendgrsenhedens
installationssted

Veaer opmaerksom pa felgende afstandsretningslinjer:
>100 >350

<1200

b
—
—
—
—

-

Wb [>100

=
l—

« + ¥ {b]>100

———
-]

a Luftafgang
b Luftindtag

Serg for, at der er 300 mm arbejdsafstand fra loft til enhed og
250 mm til rgr- og el-servicearbejde.

@ BEMARK

Vaeghgjden ved udendgrsenhedens afgangsside SKAL
veere <1200 mm.

a Prelplade

b Fremherskende vindretning

¢ Luftafgang
Installer IKKE enheden i lydfalsomme omrader (f.eks. i naerheden af
et soveveerelse) for at undga, at stej fra driften giver problemer.

Bemaerk: Hvis stgjniveauet males under faktiske
installationsbetingelser, vil den malte veerdi veere hgjere end
lydtrykket anfert i "Lydspektrum" i databogen pé grund af stgj fra
omgivelserne og stgjrefleksion.

INFORMATION

Lydtryksniveauet er under 70 dBA.

Udendgrsenheden er udelukkende beregnet til installation udenders
ved omgivende temperaturer som specificeret nedenfor (med mindre

andet er anfert i Dbetjeningsvejledningen til den tilsluttede
indendgrsenhed):
Koling Opvarmning

-10~46°C DB -15~24°C DB

41.2 Yderligere krav til udendogrsenhedens
installationssted i koldt klima

Beskyt udendgrsenheden mod direkte sne, og serg for, at
udendgrsenheden ALDRIG sner til.

Snedaekke eller skur

a
b  Sokkel
¢ Fremherskende vindretning
d Luftafgang
Der skal altid veere mindst 150 mm fri plads under enheden (300 mm
i omrader med risiko for kraftigt snefald). Kontrollér endvidere, at
enheden er placeret mindst 100 mm over maks. forventet hgjde pa

2MXM-A, 3MXM-A, 4AMXM-A, 5SMXM-A
R32 opdelt serie
3P600450-6R — 2022.05
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5 Installation af rer

snelag. Byg om ngdvendigt en ramme, som enheden kan stilles pa.
Se flere detaljer under "4.2 Montering af udendgrsenheden" [» 14].

| omrader med kraftigt snefald er det meget vigtigt at veelge et
installationssted, hvor sneen IKKE kan fa indvirkning pa enheden.
Hvis der er mulighed for snefygning, skal du serge for, at
varmevekslerens spiral IKKE kan blive pavirket af sneen. Installer
om ngdvendigt et snedaekke eller et skur og en sokkel.

4.2 Montering af udendgrsenheden

421 Sadan tilvejebringes installationens
struktur

Brug vibrationsdeempende gummi (medfalger ikke), hvis der er risiko
for, at vibrationer kan overfgres til bygningen.

Enheden kan installeres direkte pa en betonveranda eller pa et
andet fast underlag, hvis der er god vandafledning.

Klarger 4 seet M8 eller M10 funderingsbolte med matrikker og skiver
(medfglger ikke).

Ralinl
I

20 mm

a 100 mm over forventet hojde pa snelag

4.2.2 Sadan installeres udendgrsenheden

) \
@
U

4.2.3 Sadan tilvejebringes aftapning

@ BEMAERK

Anvend IKKE en draenmuffe, en slange og kapper (stor,
lille) sammen med udendgrsenheden i kolde omrader.
Treef forholdsregler, sa den afgivne kondens IKKE kan
fryse.

BEMAERK

Hvis udendgrsenhedens aflgbshuller er daekket af et
monteringselement eller af en gulvflade, skal man placere
ekstra bundstykker <30 mm under udendgrsenhedens
fgdder.

= Brug en draenmuffe til vandafledning, hvis det er ngdvendigt.

[

Tv—LL ef—

a Aflgbshul

Lukning af aflebshuller og tilslutning af dreenmuffe

1 Montér dreenkapper (tilbehgr f) og (tilbehgr g). Kontrollér, at
dreenkappernes kanter lukker hullerne fuldsteendigt.

2 Installation af dreenmuffe.
a b cb b
i o |

| [
Qoooo (D)o

a Aflgbshul. Montér en draenkappe (stor).
b  Aflgbshul. Montér en dreenkappe (lille).
¢ Aflgbshul til draeenmuffe

5 Installation af rer

5.1 Klargering af kelergr

511 Krav til kelerar

A FORSIGTIG

Rorsamlinger pa et opdelt system skal udferes som
permanente samlinger indendgrs i rum med personer, med
undtagelse af samlinger, der direkte forbinder rarene med
indendgrsenhederne.

BEMAERK

Rer og andre dele under tryk skal kunne anvendes til
kolemiddel. Anvend helvalset kobber deoxideret med
phosphorsyre til kglergr.

= Fremmede materialer inde i rerene (inklusive olie til brug ved
fremstilling), skal vaere <30 mg/10 m.

2 m Diameter koleror
: 2MXM68
q Veeskerar 2x @6,4 mm (1/4")
; Gasror 1x @9,5 mm (3/8")
1% @12,7 mm (1/2")
Installationsvejledning DAIKIN 2MXM-A, 3BMXM-A, 4AMXM-A, 5SMXM-A
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5 Installation af ror

3MXM40, 3MXM52, 3MXM68

Hvis temperaturen er hgjere end 30°C, og luftfugtigheden er hgjere

o . . . )
Vasskerar 3% @6,4 mm (1/4") end RH 80%, skal' tykkelsen pa |so|er|ngsmnat'er|alelt mindst yaere
20 mm for at forhindre kondensdannelse pa isoleringsmaterialets
Gasror 1x @9,5 mm (3/8") overflade.
2% @12,7 mm (1/2") Brug separate varmeisolerende rgr til gas- og vaeskekglergr.
4MXM68 .
51.3 Kolergrslangde og hgjdeforskel
Vaeskerar 4x @6,4 mm (1/4")
Gasrar 2% 9,5 mm (3/8") INFORMATION
2x @12,7 mm (1/2") Vedr. anvendelse af hybrid med multi-enheder og
varmtvandsgeneratoren til multi-enheder, se maks. tilladt
4MXM80 leengde pa kelergr samt hgjdeforskel i indendgrsenhedens
Vaeskergr 4x @6,4 mm (1/4") installationsmanual.
Gasrgr 1x @9,5 mm (3/8") Jo kortere kglergr, jo bedre ydelse pa systemet.
1x @12,7 mm (1/2") Rarleengden og hgjdeforskellene skal overholde falgende krav.
2x 315,9 mm (5/8") Den korteste tilladte leengde pr. rum er 3 m.
Udendgrsenhed |Kolergrslengde til hver |Samlet
5MXM90 .
Vassk 5 06,4 4 enkelt indendersenhed |kolergrslaengde
N "
gskeror A mm (1/4") 2MXM68, <25m <50 m
Gasrer 2x 9,5 mm (3/8") 3MXM40
1x @12,7 mm (1/2") 3MXM52,
3MXM68
2x 15,9 mm (5/8")
4MXM68 <60 m
INFORMATION 4MXM80 <70 m
Det kan vaere ngdvendigt at anvende reduktionsdele alt 5MXM90 <75m

efter typen af indendersenhed. Se "5.2.1 Tilslutninger
mellem udendgrs- og indendgrsenheder med brug af
reduktionsstykker" [» 16] for yderligere oplysninger.

Kolergrsmateriale
= Rermateriale: helvalset kobber deoxideret med phosphorsyre
= Kraveforbindelser: Brug kun udglgdet materiale.

= Heerdningsgrad for rer og vagtykkelse:

INFORMATION

Hvis udendgrsenheden 3MXM40 eller 3MXM52 er
kombineret med indendgrsenhederne CVXM-A og/eller
FVXM-A, SKAL den samlede leengde pa veeskekolergret

Udvendig Haerdningsgrad | Tykkelse (t)®
diameter (9)
6,4 mm (1/4")  |Udgledet (O)  |20,8 mm 2
9,5 mm (3/8") @i

12,7 mm (1/2")

vaere <30 m.
Hojdeforskel Hojdeforskel
mellem udendgrs- |mellem
og indendgrsenhed |indendersenheder
Udendgrsenheden <15m <7,5m
installeret hgjere end
indendgrsenheden
Udendgrsenheden <7,5m <15m
installeret lavere end
mindst 1
indendgrsenhed

15,9 mm (5/8") 21 mm

@ Afheengigt af geeldende lovgivning og enhedens maksimale
arbejdstryk (se "PS High" pa enhedens typeskilt), kan det vaere
ngdvendigt at anvende rer med en sterre veegtykkelse.

51.2 Isolering af keleror

= Brug polyethylenskum som isoleringsmateriale:

= med en varmeoverfgringshastighed pa mellem 0,041 og
0,052 W/mK (0,035 og 0,045 kcal/mh°C)

= med en varmemodstand pa mindst 120°C

= Isoleringstykkelse

5.2 Tilslutning af keleror

FARE: RISIKO FOR FORBRANDING/SKOLDNING

FORSIGTIG

= Pa brugsstedet ma der ikke svejses eller loddes pa
enheder, som er pafyldt R32 kelemiddel for levering.

= Ved installation af kelesystemet skal samling af dele,
hvor mindst den ene del er pafyldt kelemiddel, ske
under hensyntagen til falgende krav: | opholdsrum er

Rer udvendig Isolering indvendig | Isoleringstykkelse ikke-permanente samlinger ikke tilladt for R32
diameter (3,) diameter (9)) (t) kglemiddel, med undtagelse af samlinger udfert pa
6,4 mm (1/4") 8~10 mm >10 mm brugsstedet, som fgrbinder indenc{arsenheden direkte
- . med rgrene. Samlinger udfert pa brugsstedet, som
9,5 mm (3/8") 10~14 mm 213 mm forbinder indendersenheden direkte med rgrene, skal
12,7 mm (1/2") 14~16 mm 213 mm veere ikke-permanente.
15,9 mm (5/8") 16~20 mm 213 mm

A FORSIGTIG

Tilslut IKKE det indlejrede grenrgr til udendgrsenheden, for
du er feerdig med rgrarbejde pa indendgrsenheden; dette
geelder ogséd ved senere tilslutning af en yderligere
indendgrsenhed.

2MXM-A, 3BMXM-A, 4MXM-A, SMXM-A
R32 opdelt serie
3P600450-6R — 2022.05
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5 Installation af rer

5.21

Tilslutninger mellem udendgrs- og

indendgrsenheder med brug af
reduktionsstykker

INFORMATION

= Brug samme reduktionsdel til varmtvandsgeneratoren
til multi-enheder som til klasse 20 indendgrsenheden.

= Angaende hybrid

med multi-enheder, se

indendgrsenhedens installationsvejledning vedrgrende
kapacitetsklasse og anvendelig reduktionsdel.

Samlet kapacitet pa indendersenheder, der kan tilsluttes denne

NN A

NN\

| | |

Eh & = EA |

I

1 2 3 4 5
Reduktionsdel type Tilslutning

15,9 mm — 12,7 mm

@12,7 mm — @9,5 mm

@15,9 mm — @12,7 mm

@12,7 mm — @9,5 mm

15,9 mm — @9,5 mm

Ol WIN|~

@15,9 mm — @9,5 mm

Eksempler pa tilslutning:

= Tilslutning af et @12,7 mm rer til en @15,9 mm gasrgrsudgang

a b

c d e
L

fom N

hms 1 —

| 0

-

®©Q 0T O

Udendgrsenhed udgang
Reduktionsdel nr. 1
Reduktionsdel nr. 3
Brystmaetrik til 15,9 mm
Rerfaring mellem enheder

= Tilslutning af et @9,5 mm rer til en @15,9 mm gasregrsudgang

a b

T

—h,

d e
|

Il V

®Q0TO

==

Udendgrsenhed udgang
Reduktionsdel nr. 6
Reduktionsdel nr. 5
Brystmaetrik til @9,5 mm
Rerfering mellem enheder

e |
/

= Tilslutning af et @9,5 mm rer til en @12,7 mm gasrgrsudgang

b

TLW'H I|h

d e

‘ -
lin; - —

v

©OQ 0T O

u_’ ] O

Udendgrsenhed udgang
Reduktionsdel nr. 2
Reduktionsdel nr. 4
Brystmaetrik til @12,7 mm
Reorfaring mellem enheder

Pafer keleolie pa gevindet pa udgangen pa udendgrsenheden, der

hvor brystmetrikken spaendes.

Brystmotrik til (mm) Tilspaendingsmoment (Nem)
9,5 33~39
@12,7 50~60
15,9 62~75

udendgrsenhed:
Udendgrsenhed Indendgrsenhed
kapacitetsklasse total
2MXM68 <10,2 kW
3MXM40 <7,0 kW
3MXM52 <9,0 kW
3MXM68, 4AMXM68 <11,0 kW
4MXM80 <14,5 kW
5MXM90 <15,6 kW
Udgang ‘ Klasse ‘ Reduktionsdel
2MXM68
A (29,5 mm) 15, 20, 25, 35, (42)@ |—
B (&12,7 mm) 15, 20, 25, 35, (42)@ |2+4
42,50, 60 —
3MXM40
A (39,5 mm) 15, 20, 25, 35 —
B+ C (312,7 mm) 15, 20, 25, 35 2+4
3MXM52
A (99,5 mm) 15, 20, 25, 35, (42)® |—
B + C (812,7 mm) 15, 20, 25, 35 2+4
42,50 —
3MXM68
A (29,5 mm) 15, 20, 25, 35, (42)® |—
B + C (812,7 mm) 15, 20, 25, 35, 42 2+4
50, 60 —
4AMXM68
A+ B (99,5 mm) 15, 20, 25, 35, (42)® |—
C + D (12,7 mm) 15, 20, 25, 35, (42)@ |2+4
42,50, 60 —
4MXM80
A (29,5 mm) 15, 20, 25, 35, (42)@ |—
B (@12,7 mm) 15, 20, 25, 35, (42)@ |2+4
42,50, 60 —
C + D (15,9 mm) 15, 20, 25, 35, (42)® |5+6
42,50, 60 1+3
71 —
5MXM90
A+ B (99,5 mm) 15, 20, 25, 35, (42)@ |—
C (812,7 mm) 15, 20, 25, 35, (42)@ |2+4
42,50, 60 —
D + E (915,9 mm) 15, 20, 25, 35, (42)® |5+6
42, 50, 60 1+3
71 —

@ Kun i tilfeelde af tilslutning til FTXM42R.

BEMAERK

Brug en passende nggle for at undga at @delaegge
gevindet pa tilslutningsdelen gennem overspaending af
brystmeatrikken. Pas pa IKKE at spaende meatrikken for
meget, da det mindre rgr kan blive beskadiget (ca. 2/3-1x

af normal tilspeending).

Installationsvejledning
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6 Pafyldning af kelemiddel

5.2.2 Tilslutning af kelerer til udendgrsenheden

* Rorlengde. Hold rerfgringen pa brugsstedet sa kort som muligt.

= Rorbeskyttelse. Beskyttelse af rgrfgringen pa brugsstedet mod
beskadigelse.

A ADVARSEL

Tilslut kelergrene sikkert, for du starter kompressoren.
Hvis kelergrende IKKE er tilsluttede, og hvis
spaerreventilen er aben, nar kompressoren kgrer, vil der
blive suget luft ind. Dette medfgrer unormalt tryk i
keolemiddelkredslgbet, hvilket kan medfere beskadigelse af
udstyret og i veerste fald tilskadekomst.

1 Slut veeskekglemiddelforbindelsen fra indendgrsenheden il
vaeskespaerreventilen pa udendgrsenheden.

T ™
%: @ @@ HL

a0 u i a
(] s
— ~)

a Vaeskespaerreventil
b Gasspeerreventil
¢ Servicedbning

2 Slut gaskglemiddelforbindelsen fra indendgrsenheden il
gasspeerreventilen pa udendgrsenheden.

BEMAERK

Det anbefales, at kolergrene mellem indenders- og
udendgrsenheden installeres i en kanal, eller at kglergrene
omvikles med afslutningstape.

5.3 Kontrol af kelergrene

5.3.1 Sadan kontroller du for leekager

BEMAERK

Enhedens maksimale arbejdstryk ma IKKE overskrides (se
“PS High” pa enhedens typeskilt).

BEMARK

Brug ALTID en testvaeske, der kan boble, som anbefales
af din forhandler.

Brug ALDRIG saebevand:

= Sazbevand kan medfere, at komponenter revner,
eksempelvis brystmgatrikker eller spaerreventil-kapper.

= Sabevand kan indeholde salt, der absorberer fugt,
som fryser, nar rarene bliver kolde.

= Sabevand indeholder ammoniak, som kan medfere
korrosion pa kravesamlinger (mellem brystmatrikken af
messing og kobberkraven).

1 Fyld nitrogengas pa systemet op til et malt tryk pa mindst
200 kPa (2 bar). Det anbefales at pafgre tryk pa 3000 kPa
(30 bar) for at kunne finde sma laekager.

2 Kontroller for laekager ved at pafgre et bobletestmiddel pa alle
forbindelser.

3 Led al kveelstofgas ud.

5.3.2 Sadan udferes vakuumtgrring

FARE: RISIKO FOR EKSPLOSION

Speerreventilerne ma IKKE abnes, fer vakuumterring er
afsluttet.

1 Lav vakuum i systemet, indtil trykket pa manifolden viser
-0,1 MPa (-1 bar).

2 Lad det sta i 4-5 minutter, og kontrollér trykket:

Hvis trykket ... Sa...
Ikke eendres Der er ingen fugt i systemet.
Proceduren er faerdig.
Jges Der er fugt i systemet. Ga til
naeste trin.

3 Udluft systemet i mindst 2 timer til en veerdi pa -0,1 MPa
(=1 bar).

4 Efter at have slaet pumpen FRA kontrolleres trykket i mindst
1 time.

5 Huvis target-vakuum IKKE opnas, eller der IKKE kan opretholdes
vakuum i 1 time, skal du gere fglgende:

= Kontrollér for laekager igen.
= Udfer vakuumterring igen.

BEMAERK

Husk at abne spzerreventilerne, nar du har installeret
kolergrene og foretaget vakuumtgrring. Hvis systemet
korer med lukkede spaerreventiler, kan kompressoren
ogdelaegges.

6 Pafyldning af kelemiddel

6.1 Om kelemiddel

Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser. Led IKKE
gasser ud i atmosfaeren.

Kglemiddeltype: R32
Veerdi for globalt opvarmningspotentiale (GWP): 675

Periodisk inspektion af kglemiddelleekage kan veere pakreevet
afheengigt af geeldende lovgivning. Kontakt din installater for
yderligere oplysninger.

ADVARSEL: SVAGT ANTANDELIGT MATERIALE

Kglemidlet i denne enhed er svagt anteendeligt.

ADVARSEL

= Kglemidlet i enheden er svagt antaendeligt, men
lekage forekommer normalt IKKE. Hvis kelemidlet
leekker inde i rummet og kommer i kontakt med en
breender, et varmeapparat eller et komfur, kan det
medfgre brand eller dannelse af skadelige gasser.

= SLUK for alle varmekilder med braendbare stoffer, luft
ud i rummet og kontakt den forhandler, hvor du kebte
enheden.

= Tag IKKE enheden i brug igen, fer en installater er
feerdig med at reparere den del, hvor kelemidlet
leekker.

2MXM-A, 3BMXM-A, 4MXM-A, SMXM-A
R32 opdelt serie
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6 Pafyldning af kelemiddel

A

ADVARSEL

Udstyret skal opbevares i et rum, hvor det ikke beskadiges
mekanisk, og hvor der er tilstreekkelig ventilation uden
konstante anteendelseskilder (eksempelvis aben ild,
gasdrevet udstyr eller en elvarmer, der er teendt).
Rummets stgrrelse skal veere som anfert i afsnittet
"Generelle sikkerhedsforanstaltninger”.

ADVARSEL

= Man ma IKKE gennembore eller breende dele, der har
veeret i kontakt med kglemidlet.

= Brug IKKE andre renggringsmaterialer eller -midler for
at gere afrimningen hurtigere en dem, der anbefales af
producenten.

= Vaer opmaerksom pa, at kelemidlet i systemet er lugtfrit.

ADVARSEL

Ror ALDRIG direkte ved kglemiddel, der traenger ud ved et
uheld. Dette kan medfgre alvorlige sar pa grund af
forfrysninger.

BEMARK

Relevant lovgivning vedrgrende drivhusgasser med
tilsetning af fluor kraever, at den pafyldte meengde pa
enheden er angivet bade i vaegt og CO, sekvivalent.

Formel til beregning af maengden i CO, akvivalente
tons: GWP veerdi for kelemiddel x samlet maengde pafyldt
kalemiddel [i kg] / 1000

Kontakt din installater for yderligere oplysninger.

6.2 Bestemmelse af ekstra mangde
kelemiddel
Hvis den samlede Sa...

lengde pa
vaeskergret er...

<30 m

Tilfgj IKKE ekstra kelemiddel.

>30m

R=(Total leengde (m) pa veeskergr—
30 m)x0,020

R=Ekstra kalemiddel (kg) (rundes ned/op i
enheder af 0,1 kg)

INFORMATION

Rarlaengde er envejsleengden for veeskergrene.

B &

INFORMATION

Det er IKKE tilladt at pafylde ekstra kelemiddel, hvis
udendgrsenheden 3MXM40 eller 3MXM52 er kombineret
med indendgrsenhederne CVXM-A og/eller FVXM-A. Den
samlede rgrleengde SKAL veere <30 m.

6.3

Sadan beregnes hele
efterfyldningsmangden

INFORMATION

Hvis fuldsteendig efterfyldning er ngdvendig, er den
samlede meaengde kolemiddel: den fabrikspafyldte
meengde af kolemiddel (se enhedens typeskilt) + den
fastslaede ekstra meengde.

6.4

Pafyldning af ekstra kelemiddel

A ADVARSEL

= Brug kun R32 som kglemiddel. Andre stoffer kan
medfere eksplosion og brand.

= R32 indeholder fluorholdige drivhusgasser. Dets veerdi
for globalt opvarmningspotentiale (GWP) er 675. Lad
IKKE disse gasser treenge ud i atmosfzeren.

= Brug ALTID beskyttelseshandsker og sikkerhedsbiriller
ved pafyldning af kelemiddel.

Forudsaetning: For du pafylder kelemiddel, skal du se efter, om
kolergret er tilsluttet og kontrolleret (laekagetest og vakuumtarring).

6.5

f

1

Slut kelemiddelcylinderen til servicedbningen.

2 Pafyld den ekstra kglemiddelmaengde.

3 Abn gasspzerreventilen.

1

——————GWP: XXX

W i

e —
s

s = | == (COeq— e

Pasatning af maerkat med
information om drivhusgasser med
tilsaetning af fluor

Meerkaten udfyldes som felger:

M Contains fluorinated gases a

RXXX] ©<[ _ |xa——»b

a Hvis der medfelger en maerkat med information om
drivhusgasser med tilsaetning af fluor skrevet pa flere
sprog (se tilbehgr), skal man tage delen med det
relevante sprog og seette den pa for oven ved a.

b Fabrikkens pafyldning af kelemiddel: se enhedens

typeskilt

Ekstra maengde pafyldt kelemiddel

Totalt pafyldte meengde kelemiddel

e Mangde udledninger af drivhusgasser med
tilsaetning af fluor ud af den totale kalemiddelpéafyldning
udtrykt som tons CO,-aekvivalent.

f GWP = Globalt opvarmningspotentiale

Q0

BEMARK
Maks. tilladte mangde kelemiddel til pafyldning
Relevant lovgivning vedrgrende drivhusgasser med
3MXM40, 3MXM52 2.2kg tilsaetning af fluor kraever, at den pafyldte meengde pa
3MXM68, 2MXM68 2/4kg enheden er angivet bade i vaegt og CO, akvivalent.
4MXM68 2,6 kg Formel til beregning af mangden i CO, akvivalente
4MXM80 3,2 kg tons: GWP veerdi for kelemiddel x samlet maengde pafyldt
5MXM90 3,3 kg kelemiddel [i kg] /1000
Anvend den GWP veerdi, der er angivet pa kelemiddel-
meerkaten.
2 Seet meerkaten pa indersiden af udendersenheden teet pa gas-
og vaeskespaerreventilerne.
Installationsvejledning DAIKIN 2MXM-A, 3BMXM-A, 4AMXM-A, 5SMXM-A
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7 Elektrisk installation

7

Elektrisk installation

A

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

ADVARSEL

= Al ledningsfering SKAL foretages af en autoriseret
elektriker og veere i overensstemmelse med relevant
lovgivning.

= Tilslut de elektriske forbindelser til installationen pa
brugsstedet.

= Alle lokalt leverede dele og alle elektriske installationer
SKAL veere i overensstemmelse med relevant
lovgivning.

A

ADVARSEL
Brug ALTID stremforsyningskabler med flere ledere.

A

ADVARSEL

Brug en afbryder, der afbryder alle poler, med en
kontaktadskillelse pa mindst 3 mm, med adskillelse af alle
ledere i ledningsfgringen ved overspaending i henhold fil
relevant lovgivning.

A ADVARSEL
Hvis strgmforsyningskablet beskadiges, SKAL det
udskiftes af producenten, forhandleren eller andre
kvalificerede personer for at undga ulykker.

A ADVARSEL
Tilslut IKKE stremforsyningsledningen til

indendgrsenheden. Dette kan medfare elektrisk stad eller
brand.

I

d —-@‘

S
2\ |

\ FU2 Dcc)ﬁ

a AL1, AL2 - magnetventil stik til stramfgrende ledning*

b S20~24 - elektronisk ekspansionsventil spole, stik til
stremfgrende ledning (rum A, B, C, D, E)*

¢ S40 - varme-overbelastningsrelae stremfgrende ledning

og stik pa hajtrykskontakt*

Multimeter (jeevnspaendingsomrade)

S90~93 — termomodstand, stik til stramfgrende ledning

S70 - blaesermotor, stik til stremfgrende ledning

S80 - 4-vejs ventil, stik til stramfgrende ledning

Kompressor, stik til stramfgrende ledning

TQ w0 Q&

*Kan afvige afhaengigt af modellen.

ADVARSEL

= Brug IKKE uautoriserede elektriske dele sammen med
dette produkt.

= Lav IKKE forgrening pa stremtilfgrslen til dreenpumpen
osv. fra klemraekken. Dette kan medfgre elektrisk stad
eller brand.

71 Specifikationer vedrgrende
komponenter til standard-
ledningsfering

Komponent

Stremforsyningska |Speending 220~240V

bel Fase 1~

Frekvens 50 Hz
Ledningstype Se tabellen nedenfor (A)

ADVARSEL

Hold ledningerne mellem enhederne veek fra kobberrgr
uden varmeisolering, da disse rgr bliver meget varme.

Kabel til indbyrdes forbindelse
(indendgrs«—udendgrs)

4-leder kabel 1,5 mm? eller
2,5 mm? og anvendes til
220~240 V

HO5RN-F (60245 IEC 57)

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

Alle elektriske dele (inklusive termomodstande) far strem
fra stramforsyningen. Rer IKKE ved de elektriske dele med
de bare hzender.

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

Afbryd stremforsyningen i mere end 10 minutter, og mal
spaendingen pa terminalerne pa primaerkredsens
kondensatorer eller elektriske komponenter, fgr du udferer
service. Spaendingen SKAL vaere under 50 V DC, fgr man
ma bergre elektriske komponenter. Vedrgrende placering
af terminalerne, se ledningsdiagrammet.

Anbefalet hovedafbryder Se tabellen nedenfor (B)
Gaengs stremstyret afbryder SKAL fglge relevante
forskrifter

Model A B
3MXM40 3-leder kabel 2,5 mm? 16 A
2MXM68, HO5RN-F (60245 IEC 57) 20A
gM§m2§ HO7RN-F (60245 IEC 66)
4MXM68 3-leder kabel 4,0 mm?

HO7RN-F (60245 IEC 66)
4MXM80 3-leder kabel 4,0 mm? 25A
SMXM90 HO7RN-F (60245 IEC 66) 32A

Elektrisk udstyr skal leve op til kravene i EN/IEC 61000-3-12, den
europaeiske/internationale standard, der definerer graenser for

harmoniske strgmkilder frembragt af udstyr,

offentlige

som er tilsluttet
lavspaendingssystemer med en indgangsstrem pa >16 A

og <75 A pr. fase.

7.2 Tilslutning af de elektriske
ledninger til udendgrsenheden
1 Fjern el-boksens daeksel (1 skrue).
2MXM-A, 3MXM-A, 4AMXM-A, 5SMXM-A DAIKIN Installationsvejledning
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8 Faerdiggerelse af installation af udendersenheden

8 Faerdiggorelse af installation
af udendgrsenheden

8.1 Faerdiggerelse af installation af
udendgrsenheden

A FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

= Kontrollér, at systemet er jordforbundet korrekt.

= AFBRYD stremforsyningen fagr vedligeholdelse.

2 Tilslut ledningerne mellem indenders- og udendgrsenhederne « Montér el-boksens deeksel, for du Slar
saledes, at det passer med numrene pa klemmerne. stremforsyningen TIL.
Symbolerne for rgr og ledninger skal passe.

1 lIsoler og fastger kelergrene og kablerne pa fglgende made:
3 Serg for at forbinde korrekte ledninger med korrekte rum. 9 9 9 P 9

Gasror

Gasrgrsisolering

Forbindelsesledning

Ledningsfering pa stedet (hvis relevant)
Veeskergr

Veeskerarsisolering

g Montagetape

-0 Q0T

2 Monter servicedaekslet.

Klemme til rum (A, B, C, D, E)*

Afbryder

Gaengs stromstyret afbryder

Stremforsyningsledning 9
e Forbindelsesledning til rum (A, B, C, D, E)*

Q0T

Konfiguration

"Kan afvige afzengigt af modellen. 9.1 Om standby-elsparefunktionen
4 Speend klemskruerne fast med en stjerneskruetraekker.

Kontrollér, at ledningerne ikke slipper ved at traekke let i dem. Standby-elsparefunktionen:

5
6 Fastger ledningsholderen, sa terminalerne ikke belastes. » aforyder stramforsyningen til udendarsenheden og,
7

= aktiverer standby-elsparefunktionen pa indendgrsenhederne.

For ledningerne gennem udskaeringen i bunden af
beskyttelsespladen. Standby-elsparefunktionen fungerer pa fglgende enheder:
8 Kontrollér, at el-ledningerne ikke bergrer gasrgrene. D @
°

3MXM40, BMXM52 FTXM, FTXP, FTXJ, FVXM,
CTXA, CTXM, CVXM

Hvis der anvendes en anden indendgrsenhed, SKAL stikket til
standby-elsparefunktionen seettes i.

|
=]

Standby-elsparefunktionen er sat pa OFF ved levering.

9.1.1 Aktivering af standby-elsparefunktionen

00000
PRI EEEL

Forudsatning: Hovedstremforsyningen SKAL veere afbrudt (OFF).

1 Fjern servicedaekslet.

685

2 Afbryd det separate stik til standby-elsparefunktionen.

3 Sla hovedstrgmforsyningen til (ON).

a Ledningsholder

9 Montér el-boksens daeksel og servicedeekslet.

Installationsvejledning DAIKIN 2MXM-A, 3MXM-A, 4AMXM-A, SMXM-A
R32 opdelt serie
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9 Konfiguration

9.2 Om funktionen prioriteret rum

INFORMATION

= Funktionen prioriteret rum kraever en forste
programmering under installationen af enheden. Sperg
kunden om, i hvilket rum funktionen skal anvendes, og
foretag de ngdvendige indstillinger under installationen.

= Indstilling af prioriteret rum kan kun anvendes i
forbindelse med en indendgrsenhed til klimaanleeg, og
der kan kun indstilles et rum.

Den indendgrsenhed, hvor der anvendes indstilling af prioriteret rum,
har forrang i felgende tilfeelde:

= Prioritering af driftstilstand: Hvis funktionen med prioriteret rum
er indstilet pa en indendgrsenhed, gar alle andre
indendgrsenheder i standby-tilstand.

= Forrang ved hgjeffekts-drift: Hvis den indendgrsenhed, der er
indstillet til prioriteret rum, karer i hgjeffekts-drift, kerer de andre
indendarsenheder med reduceret effekt.

= Forrang stgjsvag drift: Hvis den indendgrsenhed, der er indstillet
til  prioriteret rum, kerer med stgjsvag drift, kaerer
udendgrsenheden ogsé med stgjsvag drift.

Sperg kunden om, i hvilket rum funktionen skal anvendes, og foretag
de ngdvendige indstillinger under installationen. Indstillingen er
hensigtsmeessig i geestevaerelser.

9.21 Indstilling af funktionen med prioriteret
rum
1 Fjern daekslet til kontakten pa service-printkortet.

2 Seet kontakten (SW4) for den indendersenhed, hvor du gnsker
at aktivere funktionen med prioriteret rum, pa ON.

ON OFF
DD CmE
[l D
[ C
B
—’ A
[m |
(=]
i @
H Ba
=
=
=]
—
=0
=9
3 Sla stremforsyningen til igen.
9.3 Om Stojsvag drift nat
Funktionen  Stgjsvag drift nat reducerer driftsstgjen pa
udendgrsenheden om natten. Dette reducerer enhedens

kelekapacitet. Forklar Stgjsvag drift nat til kunden og find ud af, om
kunden gnsker at anvende denne tilstand.

9.31 Aktivering af stgjsvag drift nat

1 Fjern daekslet til kontakten pa service-printkortet.

%[O

:

H (AP (A () [
I :“’ L]
]

#

2 Szt kontakten for stgjsvag drift nat (SW6-1) pa ON.

94 Om last tilstand opvarmning

Last tilstand opvarmning begraenser enheden til varmedrift.

9.4.1 Aktivering af last tilstand opvarmning

1 Fjern deekslet til kontakten pa service-printkortet.

2 Seet kontakten for last tilstand opvarmning (SW5-1) pa ON.

9.5 Om last tilstand keling

Last tilstand kgling begreenser enheden til kaledrift. Tvungen drift er
stadig mulig ved kgling.

Specifikationer for stik-kabinet og ben: ST produkter, hus VHR-5N,
ben SVH-21T-1,1

Nar last tilstand kgling anvendes i kombination med hybrid med
multi-enheder, kgres disse enheder IKKE med varmepumpen.

9.5.1 Aktivering af last tilstand keling
1 Jumper-stifter 3 og 5 pa stik S15.

2MXM-A, 3BMXM-A, 4MXM-A, SMXM-A
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10 Ibrugtagning

10 Ibrugtagning

BEMAERK

Generel ibrugtagning kontrolliste. ud over
anvisningerne om ibrugtagning i dette afsnit findes der
ogsa en kontrolliste for generel ibrugtagning pa Daikin
Business Portal (autentificering pakraevet).

Denne generelle ibrugtagnings-kontrolliste er et
supplement til anvisningerne i dette afsnit og kan
anvendes vejledende og som en skabelon til brug ved
rapportering i forbindelse med ibrugtagning og
overdragelse til kunden.

BEMAERK

Enheden skal ALTID bruges med termomodstande og/eller
tryksensorer/kontakter. Hvis dette IKKE overholdes, kan
kompressoren braeende sammen.

10.1  Kontrolliste for ibrugtagning

1 Kontrollér punkterne nedenfor efter installation af enheden.
2 Luk enheden.
3 Start enheden.

Stopventilerne (gas og veeske) pa udendgrsenheden er
helt abne.

L]

Draen

L]

Kontrollér, at det afledte vand flyder jeevnt.

Mulig konsekvens: Kondensvand kan dryppe.

D Indendgrsenheden modtager signalerne fra
brugerinterfacet.
De specificerede ledninger anvendes til

L]

forbindelseskablet.

Kontrollér, at sikringer, afbrydere, eller de Iokalt
installerede beskyttelsesindretninger er af den stgrrelse
og type, som er angivet i dette dokument, og at de IKKE
omgas.

L]

Kontrollér, om markeringerne (rum A~E) pa ledninger og
ror passer for hver indendgrsenhed.

L]

] Kontrollér, om indstilling af prioriteret rum er sat til 2 eller
flere rum. Bemeerk, at varmtvandsgeneratoren til multi-
enheder, eller hybriden med multi-enheder ikke ma

veelges som prioriteret rum.

10.2 Kontrolliste under ibrugtagning

] Sadan udfgres kontrol af ledningsferingen.

] Séadan udfgres en udluftning.

D Sadan udferes en testkorsel.

Indendgrsenheden er monteret korrekt.

Udendgrsenheden er monteret korrekt.

Systemet er jordforbundet korrekt, og jordklemmerne er
speendt.

HEREEREE NN

Stremforsyningens spaending skal svare til den
spaending, der er angivet pa enhedens
identifikationsmaerkat.

Der er INGEN Igse forbindelser eller beskadigede
elektriske komponenter i elboksen.

Der er INGEN beskadigede komponenter eller klemte
ror inde i indendgrs- og udendersenhederne.

Der er INGEN laekage af kelemiddel.

Kolergrene (gas og veeske) er varmeisolerede.

CH OO O O

Den korrekte rorstgrrelse er installeret, og rerene er

isoleret korrekt.

10.3 Testkorsel og afprevning

| forbindelse med hybrid med multi-enheder skal der tages nogle
forholdsregler, for man anvender denne funktion. Se yderligere
information i indendersenhedens installationsvejledning og/eller i
referencevejledningen.
D For du pabegynder testkarslen, skal du male speendingen
pa primeersiden af sikkerhedsafbryderen.

\:‘ Kontrollér, om alle rer og ledninger er forbundet korrekt.

(] Stopventilerne (gas og veeske) pa udendersenheden er
helt abne.

Initialisering af multisystemet kan vare flere minutter afhaengigt af
antal indendgrsenheder og anvendt udstyr.

10.3.1

Funktionen med kontrol af fejl pa ledninger kontrollerer og retter
automatisk alle ledningsfejl. Dette er hensigtsmaessigt ved kontrol af
ledninger, som IKKE kan kontrolleres direkte, sdsom undersaenkede
ledninger.

Om kontrol af fejl pa ledninger

Denne funktion kan IKKE anvendes inden for 3 minutter efter
aktivering af sikkerhedsafbryderen, eller nar den udenders
lufttemperatur er <5°C.

Kontrol af ledningsfejl

INFORMATION

= Du skal kun kontrollere for ledningsfejl, hvis du er
usikker pa, om elledninger og kabler er tilsluttet korrekt.

= Hvis du foretager en kontrol for ledningsfejl, keres
hybriden med flere indendgrsenheder ikke med
varmepumpen i 72 timer. | dette tidsrum varetager
gaskedlen hybrid-driften.

1 Fjern deekslet til kontakten pa service-printkortet.

Installationsvejledning
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11 Vedligeholdelse og service

2 Tryk kortvarigt pa kontakten til kontrol for ledningsfejl (SW3) pa
udendgrsenhedens service-printkort.

Resultat:  Servicemonitorens LEDs indikerer, hvorvidt
udbedring af fejl er mulig eller ej. Se servicevejledningen med
detaljer om, hvordan man afleeser LED-displayet.

Resultat: Ledningsfejl rettes efter 15-20 minutter. Hvis automatisk
udbedring af fejl ikke er mulig, skal du kontrollere ledninger og rgr pa
indendgrsenheden pa ssedvanlig made.

INFORMATION

= Antallet af viste LEDs afhaenger af antal rum.

= Funktionen med kontrol for fejl pa ledninger fungerer
IKKE, hvis udetemperaturen er <5°C.

= Efter endt kontrol af ledninger fortsaetter LED-
visningen, indtil normal drift starter.

= Folg fremgangsmaden for fejlifinding pa produktet. Se
servicevejledningen med detalier om diagnose af
produktfejl.

Status pa LEDs:
= Alle LEDs blinker: automatisk fejludbedring er IKKE mulig.
= LEDs blinker skiftevis: automatisk udbedring af fejl er gennemfart.

= En eller flere LEDs lyser konstant: unormalt stop (felg diagnose-
fremgangsmaden bag pa hgjre plade, og se servicevejledningen).

10.3.2 Sadan udfaeres en testkorsel

INFORMATION

Se retningslinjerne for fejlfinding i servicevejledningen, hvis
enheden melder fejl under ibrugtagningen.

Forudsaetning: Stremforsyningen SKAL veere inden for det
specificerede omrade.

Forudsatning: Testkerslen kan udferes i kale- eller varmedrift.

Forudsaetning: Foretag testkarslen i henhold til indendgrsenhedens
betjeningsvejledning for at sikre, at alle funktioner og dele fungerer
korrekt.

1 Veelg den lavest programmerbare temperatur i kegledrift. Veelg
den hgjest programmerbare temperatur i varmedrift.

2 Mal temperaturen pa indendgrsenhedens indgang og udgang,
nar enheden har kert i ca. 20 minutter. Forskellen ber veere
mere end 8°C (kgling) eller 20°C (opvarmning).

3 Kontrollér ferst driften pa hver enhed for sig, derefter samtidig
drift af alle indendgrsenheder. Kontrollér bade varme- og
koledrift.

4 Efter endt testkgrsel skal du indstille temperaturen til et normalt
niveau. | kgledrift: 26~28°C, i varmedrift: 20~24°C.

INFORMATION

= Testkarslen kan afbrydes om ngdvendigt.

= Efter at enheden er slaet FRA, kan den ikke startes
igen i 3 minutter.

= Huvis testkarslen startes i varmedrift umiddelbart efter,
at sikkerhedsafbryderen er blevet slaet til, vil der i nogle
tilfeelde ikke blive ledt luft ud i ca. 15 minutter for at
beskytte enheden.

= Betjen kun klimaanleegget under testkgrslen. Betjen
IKKE hybriden med multi-enheder eller
varmtvandsgeneratoren under testkarslen.

= | keledrift kan der dannes frost pa gasspeerreventilen
eller pa andre dele. Dette er normalt.

INFORMATION

= Selv nar enheden er slukket, bruges der strem.

= Nar strammen tilsluttes igen efter en stremafbrydelse,
karer enheden igen i den tilstand, der var valgt forud.

10.4 Opstart af udendegrsenheden

Se installationsvejledningen for indendgrsenheden for konfiguration
og ibrugtagning af systemet.

1 Vedligeholdelse og service

BEMAERK

Generel tjekliste for vedligeholdelse/inspektion. Ud
over vedligeholdelsesvejledningen i dette kapitel findes der
en generel tjekliste for vedligeholdelse/inspektion pa Daikin
Business Portal (kreever godkendelse).

Den generelle tjekliste for vedligeholdelse/inspektion er et
supplement til vejledningen i dette kapitel og kan bruges
som rettesnor og rapporteringsskabelon  under
vedligeholdelse.

BEMAERK

Denne vedligeholdelse SKAL udfgres af montaren eller af
en servicetekniker.

Vi anbefaler, at man far foretaget vedligeholdelse mindst
en gang om aret. Gaeldende lovgivning kan dog kraeve
kortere serviceintervaller.

BEMAERK

Geeldende lovgivning om fluorholdige drivhusgasser
kreever, at meengden af pafyldt kelemiddel pa enheden
angives i bade veegt og CO,-aekvivalent.

Formel til at beregne mangden i CO,-a&kvivalente ton:
GWP-veerdi af kelemidlet x total kelemiddelpafyldning [i
kg] / 1000

12 Bortskaffelse

BEMAERK

Forseg IKKE pa selv at afmontere systemet: Afmontering
af systemet, behandling af kelemiddel, olie og andre dele
SKAL ske i henhold til relevant lovgivning. Enhederne
SKAL behandles pa steder seerligt beregnet hertil med
henblik pa genbrug og genvinding.
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13 Tekniske data

INFORMATION Symbol Betydning
For at beskytte miljget skal der foretages en automatisk DB* Diodebro
udpumpning, nar enheden flyttes eller afmonteres. Se DS* DIP-omskifter
service- . eller installationsvejledningen  vedrgrende E*H Varmeenhed
udpumpning.
FU*, F*U, (karakteristika, se Sikring
printkortet i enheden)
. FG* Forbindelse (ramme stel)
13  Tekniske data : :
H Ledningsnet
= Seneste reviderede udgaver af den medfeglgende dokumentation H*P, LED*, V*L Kontrollampe, lysdiode
i(izr;e\r/]egx:ei:gtt)llgaangehge pa regionens Daikin websted (offentligt HAP Lysdiode (servicemonitor gran)
. ' ) HIGH VOLTAGE Hgjspeending
= En revideret komplet udgave af seneste tekniske data er S - ;
tilgeengelig pa Daikin Business Portal (autentificering pakraevet). IE Intelligent eye faler
IPM* Intelligent stremforsyningsmodul
13 1 Ledningsdiagram K*R, KCR, KFR, KHUR, K*M Magnetrelee
L Spaendingsfarende
Ledningsdiagrammet leveres med enheden, placeret pa L* Soole
indersiden af udendersenheden (pa undersiden af toppladen). P
L*R Reaktor
13.1.1 Felles ledningsdiagram forklaring m* Stepmotor
Se enhedernes ledningsdiagram vedr. anvendte dele og numre. M*C Kompressormotor
Delnumre er skrevet med arabertal i stigende raekkefglge for hver M*F Blaesermotor
del og er vist i overblikket nedenfor med symbolet "*" i koden for M*P Draenpumpemotor
delen. M*S Drejemotor
Symbol |Betydning Symbol |Betydning MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Magnetrelae
__~__|Aforyder @ Jordforbindelse N Neutral
‘b/— n=*, N=* Antal passager gennem
ferritkerne
— — PAM Impulsamplitudemodulation
-- Tilslutning Beskyttelsesjording (skrue) PCB* Printkort
es= =3[} | Stik ® Ensretter PM* Effektmodul
: - PS Stremforsyning med omformer
L Jord —~@=- |Relaeforbindelse
- - - - - PTC* PTC termomodstand
<M |Ledningsfering pa @ Kortslutningsforbindelse o Isoleret port bipolzer transistor
stedet (IGBT)
—|— Sikring o |Klemme aC Aforyder
ﬁ_ Indendersenhed [TT7 |Klemreekke Q*DI, KLM Fejlstremsafbryder
INDOOR
*L Overbelastningsbeskyttel
b_ Udendgrsenhed O @ |Ledningsklemme Q verbelasiningsbesiytie’se
OUTDOOR Q*M Termokontakt
X Gaengs QR Geengs stremstyret afbryder
_)/ stregmstyret R* Modstand
afbryder R*T Termomodstand
Symbol |Farve Symbol Farve RC Modtager
BLK Sort ORG Orange S*C Endestopafbryder
BLU Bla PNK Lyserad S'L Svemmerafbryder
BRN Brun PRP, PPL Lilla S*NG Kglemiddel-laekagedetektor
GRN Grgn RED red S*NPH Trykfaler (hgj)
GRY Gra WHT Hvid S*™NPL Trykfeler (lav)
SKY BLU |Himmelbla YLW Gul S*PH, HPS* Trykafbryder (haj)
— ST S*PL Trykafbryder (lav)
Ay:‘ ° Pe )t(k nrltng S*T Termostat
* rintko
BS* T Ikk ON/ OFF, driftskontakt S'RA Fugtighedssensor
o Sry nap - crisionta S*W, SW* Driftskontakt
c ' Kumdmer X SA*, F1S Overspeaendingsafleder
* ondensator
SR*, WLU Signalmodtager
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, Forbindelse, stik -
HN* HR* MR* A. MR* B. S* U SS* V&lgeromsmﬁer
V, W, X*A, K*R_* NE SHEET METAL Fast plade med klemraekke
D*, V*D Diode TR Transformer
Installationsvejledning DAIKIN 2MXM-A, 3BMXM-A, 4AMXM-A, 5SMXM-A
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13 Tekniske data

Symbol Betydning Symbol Betydning
TC, TRC Sender Z*C Ferritkerne
V*, R*V Varistor ZF, Z*F Staijfilter
V*R Diodebro, isoleret port bipoleer
transistor (IGBT H .
(IGBT) 13.2 Rerdiagram: Udendersenhed
strgmforsyningsmodul
WRC Tradlgs fiernbetjening Komponent PED kategori klassificering:
x* Klemme = Hajtrykskontakter: kategori IV
X*M Klemreekke (blok) = Kompressor: kategori Il
Y*E Elektronisk ekspansionsventil « Akkumulator: 4MXM80, 5MXM90 kategori Il, andre modeller
spole kategori |
% % H
Y'RY'S Omstyrende magnetventil spole = Andre komponenter: se PED artikel 4, afsnit 3
2MXM68
d rA
po :
7.90uT 6.40uT = P b ov-
(6. 4CuT)
7.90uT h — 7. 9CuT Q 6. 4CuT 2. é i V-B
AAA E r-B (. 40uT)
VWY
SAAY
12.70uT
— k
= 15.9CuT 12.7CuT 15. 9CuT X
Jome 8 Lo
(9. 5CuT)
1127007 g Ll (\‘IZ-EU
< =
15.90uT  <——— é
mi s
<
. — _
p 12.7CuT ‘
a Varmeveksler k 4-vejs-ventil Termomodstand (gas)
b Termomodstand udendgrs | Deemper v Rum
lufttemperatur
¢ Termomodstand varmeveksler m Termomodstand ved afgangsrer w  Rerfering pa brugssted — vaeske
d Samlergr n Kompressor x Rerfgring pa brugssted — gas
e Blaesermotor o Akkumulator y Vaeskesamler
f Bleeser p Gasspaerreventil S1PH Hgjtrykskontakt (automatisk
nulstilling)
g Kapillarrer q Veeskespaerreventil
h Fordeler r Elektronisk ekspansionsventil —= Kglemiddelflow: kgling
i Daemper med filter s Termomodstand (veeske) --=— Kglemiddelflow: opvarmning
j Magnetventil t Filter
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13 Tekniske data

3MXM40, 3MXM52

a b d
7.90uT &r-AGACuT é é ni v-A
) B s t (6.4CuT)
r_
7.9CuT 6.4CuT — 5 L v_B w
( fc ’—& (6.4CuT)
C 7.9CuT @}chacn \% é L v-C
(6.4CuT)
L
f
J N\
—
——=> 127CuT
-
> 12.7CuT 15.9CuT
d X
= 77127GuT g. H,V-A
g| (9.5CuT)
2 u
8 | JRCET Y T (X;CB‘JU
I 12.7CuT g, V-C
| —— (12.7CuT)
6
=L - |
12.7CuT ‘
3MXM68
d
7.9CuT E;gr-A 6.4CuT g é } L V_A
(6.4CuT)
7.9CuT h — 7.9cuT QFB 6.40uT é. é i v-B W
A C (6.4CuT)
AN 7.9CuT r- 6.4CuT é é ik v-C
SA%AY " Gacan
12.7CuT
<«
——> 15.9CuT 12.7CuT
X
JREECh n v-A
(9.5CuT)
| 12.7cut g e v-B
(12.7CuT)
12.7CuT g, " V-C
| 1 * ™ (12.7CuT)|
15.9CuT  <=—— E
mi s
<
. ——— |
p 12.7CuT ‘
a Varmeveksler k 4-vejs-ventil Termomodstand (gas)
b Termomodstand udendgrs I  Daemper v Rum
lufttemperatur
¢ Termomodstand varmeveksler m Termomodstand ved afgangsrer w Rorfering pa brugssted — vaeske
d Samlerer n Kompressor x Rerfering pa brugssted — gas
e Blaesermotor o Akkumulator y Vaeskesamler
f Bleeser p Gasspaerreventil S1PH Hgijtrykskontakt (automatisk
nulstilling)
g Kapillarrgr q Veaeskespaerreventil
h  Fordeler r Elektronisk ekspansionsventil —= Kglemiddelflow: keling
i Deemper med filter s Termomodstand (vaeske) --= Kglemiddelflow: opvarmning
j Magnetventil t Filter
Installationsvejledning DAIKIN 2MXM-A, 3MXM-A, 4AMXM-A, SMXM-A
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13 Tekniske data

4MXM68

7.9CuT

15.9CuT

12.7CuT

12.7CuT 15.9CuT

<«
15.9CuT  <=——

15.9CuT

[9

6.4cuT

dij g%r-A

[7.9cuT g r-B 6.4CuT

r-C

7.9CuT 6.4CuT

Jo o (o (o
Ber B Hee e

7.9CuT % r-D 6.4CuT

L v-A

(6.4CuT)

Lv-B -W

(6.4CuT)

L v-C

(6.4CuT)

t v-D

(6.4CuT)

u
127cT 5

EE LU =

u

yeror &, 0 v-B
(9.5CuT)

12.7CuT u

2oL e T I

v-A

I (9.5cuT)

12.7CuT

,45._‘,H —

12.7CuT

4MXM80

15.9CuT

7.90uT %FA s.4CuT
7.9cuT Q r-B 6.4cuT

7.9CuT % r-C 6.4CuT

o [0 [ [jo

—

- 12.7CuT

Her Her Her Hee

7.9CuT a r-D 6.40uT

L v-A

(6.4CuT)

L v-B ~W

(6.4CuT)

L v-C

(6.4CuT)

L v-D

(6.4CuT)

15.9CuT

\ 12.7CuT
12.7CuT / \

(OO 15.9Cu]

<«
15.9CuT  <=-—

15.9CuT

P

u
127C0T

peed o 0 V-A

(9.5CuT)

| 1270uT g e v-B

12.70uT g,

PR LI = R

u
12.70uT

,%_‘,H —

12.7CuT

T o

“~® Q0

—_——-TQ

Varmeveksler
Termomodstand udenders
lufttemperatur
Termomodstand varmeveksler
Samlergr

Blaesermotor

Blaeser

Kapillarrgr
Fordeler

Daemper med filter
Magnetventil

o053 _x

-~ =20

4-vejs-ventil
Deemper

Termomodstand ved afgangsrer
Kompressor

Akkumulator

Gasspeerreventil

Veeskespeaerreventil
Elektronisk ekspansionsventil
Termomodstand (vaeske)
Filter

c

Termomodstand (gas)
Rum

<

w Rorfering pa brugssted — vaeske

x Rerfgring pa brugssted — gas

y Vaeskesamler

H Haijtrykskontakt (automatisk
nulstilling)

Kglemiddelflow: kegling
Kglemiddelflow: opvarmning
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13 Tekniske data

SMXM90

7.90uT QFA 6.4CuT 3. é e v-A
(6.4CuT)
7.9CuT gr_B 6.4CuT é é il V-B w
(6.4CuT)
7.9CuT @FC 6.40uT \g é fr L v-C
(6.4CuT)
7.9CuT r-D 6.4CuT é é b v-D
(6.4CuT)
e 7.9CuT, %FE 6.4CuT \% é b v-E
(6.4CuT)
—
fd@/l)@ ——> 12.7CuT
/ \ 12.7CuT
b 15.9CuT 12.7CuT K’/‘ ‘\
s u u / N 15.9CuT X
. | 127001 \g . v-A
S (9.5CuT)
e u
%: PR W 7(3’5;?)
| 127007 g e v-C
<« (12.7CuT)|
15.9CuT  <z—— 3 u -
mj H perer o L, *X—.;Bn
[ 127¢um g e v-E
(15.9CuT)|
% 7777777 ]
p 12.7c;ﬁ ‘h
a Varmeveksler k 4-vejs-ventil u Termomodstand (gas)
b Termomodstand udenders I Deemper v Rum
lufttemperatur
¢ Termomodstand varmeveksler m Termomodstand ved afgangsrar w  Rerfering pa brugssted — vaeske
d Samlergr n Kompressor x Rorfgring pa brugssted — gas
e Blaesermotor o Akkumulator y Vaeskesamler
f Blaeser p Gasspeaerreventil S1PH Hgijtrykskontakt (automatisk
nulstilling)
g Kapillarrer q Veeskespeerreventil
h Fordeler r Elektronisk ekspansionsventil —= Kglemiddelflow: kaling
i Daemper med filter s Termomodstand (veeske) --= Kglemiddelflow: opvarmning
j Magnetventil t Filter
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