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2 Spetsiaalsed paigaldaja ohutusjuhised

2

Spetsiaalsed paigaldaja
ohutusjuhised

Jargige alati jargmisi ohutusjuhiseid ja -eeskirju.

Seadme paigaldamine (vaadake jaotist "4 Seadme
paigaldamine™ > 13])

A

HOIATUS

Paigaldustodd peab tegema padev tddtaja, materjalide
valik ja paigaldusviis peab vastama kohaldatavatele
Oigusaktidele. Euroopas on rakendatavaks standardiks
EN378.

A

ETTEVAATUST

= Ebapiisav laiendamine vdib péhjustada kilmagaasi
lekkimise.

» ARGE kasutage vana koonust uuesti. Vormige uued
koonused, et kilmagaasi lekkimist valtida.

= Kasutage survemutreid, mis on liitmiku komplektis.
Muude survemutrite kasutamisel vdib kilmagaas
lekkida.

Paigalduskoht (vaadake jaotist "4.1 Paigalduskoha
ettevalmistamine” [» 13])

ETTEVAATUST

ARGE avage kraane enne kui toruotste laiendused on
tehtud. See voib pbhjustada gaasilekke.

ETTEVAATUST

= Kontrollige, et paigalduskoht on seadme massi
kandmiseks piisavalt tugev. Ebadige paigaldamine on
ohtlik. See voib pohjustada vibratsioone ja téomdra.

= Tagage piisavad hooldusvahed.

= ARGE paigaldage seadet kokkupuutesse lae véi
seinaga, sest see vdib pdhjustada vibratsioone.

OHT: PLAHVATUSE OHT

ARGE AVAGE sulgekraane enne kui vaakumkuivendus on
|6petatud.

Kilmaaine laadimine (vaadake jaotist "6 Kiilmaaine
laadimine" [» 17])

A

HOIATUS

Seadet tuleb hoiustada nii, et oleks valditud selle
mehaaniline vigastamine ja kohas, mis on hasti
ventileeritud ning kus pole sulteallikaid (naiteks lahtist
leeki, tootavat gaasi- voi elektrikltte seadet). Ruumi suurus
peab olema selline, nagu on maaratud ohutuse
Uldeeskirjades.

Torustiku paigaldamine (vaadake jaotist "5 Torude
paigaldamine” > 14])

A

ETTEVAATUST

Kaheosalise slsteemi torustik ja liitmikud peavad
asustatud ruumis olema tehtud pusiihendusega, vélja
arvatud need (dhendused, mis vahetult Uhendavad
torustikke siseseadmetele.

A

ETTEVAATUST
= Seadmetel, mis on tarne ajal taidetud kilmaainega
R32, ei tohi teha paigalduskohal jootmis- ja

keevitustoid.

= Jahutussisteemide paigaldamisel, tuleb osad, millest
vahemalt Uks osa on laaditud, Uhendada jargmisi
ndudeid arvesse vottes: ruumides, kus Vviibivad
inimesed, pole objektil tehtavates kilmaaine R32
torustike liitekohtades lubatud kasutada lahtivbetavat
Uhendust, valja arvatud siseseadet torustikuga vahetult
Uhendav liitekoht. Kasutuskohal tehtud Ghendused, mis
siseseadet torustikuga vahetult Uhendavad, peavad
olema lahtivoetavad.

ETTEVAATUST

ARGE (hendage harutorustikke ja  vélisseadet
seinasiseselt kui tehakse ainult torutdid ilma siseseadet
kohe Ghendamata, et lisada teine siseseade hiljem.

HOIATUS

Enne kompressori kaivitamist peab kilmaaine torustik
olema kindlalt Ghendatud. Kui kompressori td6tamise ajal
kilmaaine torustik POLE Uhendatud ja sulgekraan on
avatud, siis imetakse slisteemi 6hku sisse. See pdhjustab
kilmatsiiklis ebanormaalse réhu, mis voib seadet
kahjustada ja pdhjustada kehavigastusi.

A

HOIATUS

= Seadme sees olev jahutusaine on kergelt suttiv, kuid
tavaoludes see El leki. Kui jahutusaine lekib ruumi ja
puutub kokku pdleti, kitteseadme voi pliidi leegiga,
vOib see podhjustada tulekahju voi tekitada ohtliku
gaasi.

- Lilitage VALJA koik pdlemisega kiitteseadmed,
ventileerige ruum ja votke Uhendust edasimuijaga,
kellelt seadme ostsite.

» ARGE kasutage seadet enne, kui hooldustéétaja on
kontrollinud jahutusaine lekkega seotud osa ja selle
remontinud.

A

HOIATUS

= Kasutage ainult jahutusainet R32. Muud ained vdivad
pdhjustada plahvatusi ja dnnetusi.

= R32 sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase. Selle
globaalse soojenemise potentsiaali (GWP) vaartus on
675. ARGE laske neid gaase atmosfaari.

= Jahutusaine lisamisel kasutage ALATI kaitsekindlaid ja
-prille.

HOIATUS

ARGE puudutage rikke t&ttu lekkivat kilmaainet. See véib
pdhjustada raskeid kilmakahjustusi.

Elektrististeemi paigaldamine (vaadake jaotist
"7 Elektripaigaldus™ [» 18])

A

HOIATUS

= Kogu juhtmestiku PEAB paigaldama volitatud elektrik ja
see PEAB vastama kehtivatele digusaktidele.

= Uhendage elektrijuntmed fikseeritud juhtmestikuga.

= Kbéik paigaldamiseks hangitud komponendid ja
elektrikonstruktsioonid PEAVAD vastama kehtivatele
Oigusaktidele.

A

HOIATUS

Kasutage elektritoite kaablitena ALATI
kaableid.

mitmesoonelisi

A

HOIATUS

Kasutage koiki pooluseid lahutavaid lahkluliteid, millel on
kontktpunktide vahe vahemalt 3 mm, et tagada taielik
lahtilhendamine |1l kategooria tlekoormusel.

2MXM-A, 3MXM-A, 4MXM-A, 5SMXM-A

Mitmeosaline seeria R32
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3 Teave karbi kohta

A

HOIATUS

Kui toitejuhe on kahjustunud, PEAB ohutuse tagamiseks
tootja, selle hooldusesindaja v6i muu sarnaselt
kvalifitseeritud isik selle asendama.

A

HOIATUS

ARGE (ihendage toitepinget siseseadmele. See véib
ajendada elektril66gi voi tulekahju.

A

HOIATUS

= ARGE kasutage selle seadme sees iseostetud
elektriseadmeid.

= ARGE tehke klemmliistul toite  haruiihendus

dreenimispumba jne toite jaoks. See voib ajendada
elektrildogi voi tulekahju.

HOIATUS

Hoidke sidejuhtmestik eemale vasktorudest, millel pole
soojusisolatsiooni, sest sellised torud kuumenevad kérge
temperatuurini.

OHT: ELEKTRILOOGI OHT

Koik elektrilised osad (kaasa arvatud termotakistid) on
toitepinge all. ARGE puudutage neid paljaste katega.

A HOIATUS

= Enne (kskdik milliste hooldus- v6i remonditdode
labiviimist lulitage toitepaneelil olev kaitselliti ALATI
valja, eemaldage sulavkaitsmed véi lahutage seadme
kaitseseadised.

= Arge puudutage pingestatud osi enne 10 minuti
mooddumist, et valtida elektrilodgi saamise ohtu.

= Arvestage sellega, et moned elektriliste osade

sektsioonid on kuumad.
= Veenduge, et te El puuduta voolu juhtivaid osi.

« ARGE peske seadet veega. See vdib pdhjustada
elektrildoki voi tulekahju.

OHT: ELEKTRILOOGI OHT

= Kasutage seda vaid maandatud

susteemis.

kompressorit

= Enne kompressori hooldamise alustamist lUlitage toide
valja.
= Parast hooldamist pange lilituskarbi

teeninduskate oma kohtadele.

kate ja

ETTEVAATUST
Kandke ALATI kaitseprille ja kaitsekindaid.

OHT: ELEKTRILOOGI OHT

Enne teenindamise alustamist Uhendage toide lahti
rohkem kui 10 minutiks ja modtke pinge toiteahela
kondensaatori klemmidel voi elektrilistel osadel. Pinge
PEAB olema alla 50 V DC, enne kui te voite elektrilisi osi
puudutada. Klemmide asukohti vaadake elektriskeemilt.

Vilisseadme paigaldamise I6petust66d (vaadake jaotist
"8 Vélisseadme paigaldamise I6puleviimine" [» 20])

Py

OHT: ELEKTRILOOGI OHT
= Veenduge, et slisteem on nduetekohaselt maandatud.
= Enne hooldamise alustamist lilitage seadme toide
valja.

= Enne toitepinge sisse lilitamist paigaldage lllituskarbi
kate.

Esmakaivitus (vaadake jaotist "10 Kasutuselevott™ [» 22])

A

ETTEVAATUST

ARGE TEHKE testimist sel ajal kui sisendseadmetega
tehakse mingeid toid.

Sel ajal, kui toimub testimine, toéétab MITTE AINULT
sisendseade, vaid ka valisseade. Sel ajal kui toimub
testimine, on sisendseadmega tdé6tada ohtlik.

A

ETTEVAATUST

ARGE PANGE s&rmi, vardad véi mingeid muid esemeid
8hu sisend- véi valjundavadesse. ARGE eemaldage
ventilaatori kaitsekatet. Ventilaator voib suurel Kiirusel
pboreldes vigastusi tekitada.

Hooldamine ja teenindamine (vaadake jaotist "11 Hooldus ja
teenindus™” [» 23])

A

OHT: ELEKTRILOOGI OHT

OHT: POLETUSE / POLETUSHAAVADE OHT

OHT: PLAHVATUSE OHT
= Kompressori eemaldamisel kasutage toruldikurit.
= Arge kasutage jootmispdletit.

= Kasutage ainult heakskiidetud

maardeained.

kilmaaineid ja

OHT: POLETUSE / POLETUSHAAVADE OHT

Arge puudutage kompressorit paljaste katega.

3.1

A

Teave karbi kohta

Valisseade

Lisatarvikute eemaldamiseks
valisseadmest

Veenduge, et seadme komplektis on olemas jargnevalt nimetatud
tarvikud.

a
1%

v

S

f

1%

b c d
1% 1% |1x

g h i

(@) &

J
1% 1

e
D %

a Valisseadme paigaldusjuhend

b  Ohutuse lldeeskirjad

¢ Fluoritud kasvuhoonegaaside kleebis

d Fluoritud kasvuhoonegaaside mitmekeelne kleebis
e

f

>
39

&

"

Toiteslisteemi kleebis
Kruvide kott. Kruvid on ette ndhtud kasutamiseks
elektrikaablite kinnituslintide kinnitamiseks.

g Dreenimiskork (vaike)

h  Dreenimiskork (suur)

i Ulemineku koost

j  Dreeni liitmik

Paigaldusjuhend
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4 Seadme paigaldamine

4 Seadme paigaldamine

A HOIATUS

Paigaldustodd peab tegema padev todtaja, materjalide
valik ja paigaldusviis peab vastama kohaldatavatele
oigusaktidele. Euroopas on rakendatavaks standardiks
EN378.

Paigalduskoha ettevalmistamine

4.1
A HOIATUS

Seadet tuleb hoiustada nii, et oleks valditud selle
mehaaniline vigastamine ja kohas, mis on hasti
ventileeritud ning kus pole sulteallikaid (naiteks lahtist
leeki, tootavat gaasi- voi elektrikiitte seadet). Ruumi suurus
peab olema selline, nagu on maaratud ohutuse
Uldeeskirjades.

411 Nouded vilisseadme paigalduskohale

Jalgige jargmiseid paigutusjuhiseid:
>100 >350

<1200

b
| =

a Ohu viljalase
b Ohu sisselase

Jatke 300 mm teenindusvahet lae alla ja 250 mm torustiku ja

elektrijuhtmestiku teenindamiseks.

@ MARKUS

Valisseadme valjundpoolel asuva seina kérgus PEAB
OLEMA <1200 mm.

a Kaitseekraan

b Valdav tuulesuund

¢ Ohu véljund
ARGE paigaldage seadet helitundlikesse kohtadesse (nt
magamistoa |dhedus), kus tdétamisel tekkiv mura véib kujuneda
probleemiks.

Markus: Kui mira mdddetakse tegelikes paigaldustingimustes, voib
mdoddetud vaartus keskkonnahelide ja heli peegeldumise tottu olla
kérgem kui andmete raamatu jaotises "Helispekter" nimetatud
helirdhutase.

TEAVITUSTOO

Helirdhutase on madalam kui 70 dBA.

Valisseade on ette nahtud paigaldamiseks valjaspoole hoonet
tootamiseks keskkonna temperatuuridel, mis on jargmistes
vahemikes (kui Uhendatud siseseadme kasutusjuhendis pole teisiti
satestatud):

Kiittereziim
-15~24°C DB

Jahutusreziim
-10~46°C DB

41.2 Lisanduded vilisseadme paigalduskohale
kiilma kliimaga asukohtades

Valisseade peab olema kaitstud otsese lumesaju eest ja see ei tohi
KUNAGI kattuda lumega.

Lumekate voi varjualune
Alus

Valdav tuulesuund

Ohu véljalase

Q0T

Seadme alla soovitatakse jatta vahemalt 150 mm vaba ruumi
(300 mm rohke lumega piirkondades). Paigaldage seade nii, et see
jaadb vahemalt 100 mm koérgemale kui eeldatav maksimaalne lumi.
Vajaduse korral ehitage platvorm. Vaadake lisateavet jaotisest
"4.2 Valisseadme monteerimine" [» 13].

Tugeva lumesajuga piirkondades on oluline valida paigaldamiseks
koht, kus lumi El mojutaks seadet. Kui véimalik on kilglumesadu,
veenduge, et lumi ei mdjutaks soojusvaheti mahist. Vajaduse korral
ehitage lumekate voi varjualune ja paigaldage alus.

4.2 Vilisseadme monteerimine

421 Paigaldusstruktuur

Kui vibratsioon voib kanduda hoonele, kasutage vibratsioonikindlat
kummi (pole komplektis).

Seadme voib paigaldada vahetult betoonrédule véi muule tugevale
pinnale, kui on tagatud nduetekohane drenaaz.

2MXM-A, 3BMXM-A, 4MXM-A, SMXM-A
Mitmeosaline seeria R32
3P600450-6R — 2022.05
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5 Torude paigaldamine

Pange valmis 4 komplekti kinniteid, milles on ankrupoldid M8 voi
M10, mutrid ja seibid (pole komplektis).

Ralinl
I

20 mm

&
&)
[

(mm)

a 100 mm Ule oletatavast lumikatte pinna

4.2.2 Vélisseadme paigaldamine

) \
@
|

&L wanwio

4“,=u@4@4

4.2.3  Aravoolu tagamiseks

@ MARKUS

ARGE kasutage vélisseadme dreenimisotsakut, voolikut ja
korke (suur, vaike) kllmas klimas. Kilmas kliimas
rakendage meetmeid, et valjuv kondensaat El kiilmuks.

MARKUS

Kui dreenimisavad vdivad jaada aluse voi pdranda poolt
suletuks, paigaldage seade ulespoole nii, et valisseadme
jalgade alla jaab vaba ruumi vahemalt 30 mm.

a Dreenimisava
Dreenimisavade sulgemine ja dreenimisotsakute
kinnitamine

1 Paigaldage dreenimiskorgid (lisatarvik f) ja (lisatarvik g).
Jalgige, et dreenimiskorkide servad sulgevad avad taielikult.

2 Pange dreenimisliitmik kohale.

a Dreenimisava Pange dreenimikork (suur) oma kohale.
b Dreenimisava Pange dreenimikork (vaike) oma kohale.
¢ Dreenimisava dreenimisliitmikule

5 Torude paigaldamine

5.1 Kilmaaine torustiku ettevalmistus

511 Nouded kiilmaaine torustikule

A ETTEVAATUST

Kaheosalise slsteemi torustik ja litmikud peavad
asustatud ruumis olema tehtud pUsiihendusega, vélja
arvatud need Uhendused, mis vahetult Uhendavad
torustikke siseseadmetele.

MARKUS

Torustik ja teised réhu all olevad osad peavad taluma
kilmaainet. Kasutage kilmaaine torustikus fosforhappega
deokstideeritud dmbluseta vasktorusid.

= Lisaainete (kaasa arvatud tootmisel kasutatud 6lid) sisaldus
torustikes peab olema <30 mg/10 m.

Kiilmaaine torustiku labimoot

2MXM68
Vedela kiilmaaine torustik

@6,4 mm (1/4") — 2 tk
@9,5 mm (3/8") — 1 tk
@12,7 mm (1/2") - 1 tk

Gaasilise kiilmaaine torustik

3MXM40, 3MXM52, 3MXM68
Vedela kiilmaaine torustik

@6,4 mm (1/4") - 3 tk
@9,5 mm (3/8") — 1 tk
@12,7 mm (1/2") - 2 tk

Gaasilise kilmaaine torustik

4MXM68
Vedela kiilmaaine torustik

@6,4 mm (1/4") — 4 tk

= Kasutage vajaduse korra kondensaadi valjalaske liitmikku.

Gaasilise kiilmaaine torustik @9,5 mm (3/8") — 2 tk

@12,7 mm (1/2") - 2 tk

4MXM80
Vedela kiilmaaine torustik

|@6,4 mm (1/4") - 4 tk

Paigaldusjuhend
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5 Torude paigaldamine

4MXM80
Gaasilise kiilmaaine torustik

@9,5 mm (3/8") — 1 tk
@12,7 mm (1/2") - 1 tk
@15,9 mm (5/8") - 2 tk

5MXM90
Vedela kilmaaine torustik

@6,4 mm (1/4") - 5 tk
@9,5 mm (3/8") — 2 tk

@12,7 mm (1/2") = 1 tk
@15,9 mm (5/8") — 2 tk

Gaasilise kiilmaaine torustik

EI TEAVITUSTOO

Siseseadmel vdib olla vaja kasutada Uleminekuid.
Vaadake lisateavet jaotisest "5.2.1 Uhendused vilis- ja
siseseadme vahel ahenevaid muhve kasutades" [» 16].

Killmaaine torustike materjal

= Torustiku materjal: fosforhappega deoksudeeritud ombluseta
vasktorud

= Koonusliitmikud: kasutage ainult I66mutatud materjale.
= Torustiku termotootlusklass ja seina paksus
Paksus (t)®

Valislabimoot | Termotootluskla
(9) ss
6,4 mm (1/4") Karastatud (O) |20,8 mm a
9,5 mm (3/8")
12,7 mm (1/2")

N
&
15,9 mm (5/8")

@ Saltuvalt rakendusele kehtivast seadusandlusest ja seadme
maksimaalsest t66réhust (vaadake tehasesildil naitajat "PS
High"), vdidakse néuda suuremat seinapaksust.

=1 mm

5.1.2 Kiilmaaine torustiku isolatsioon

= Kasutage isolatsioonimaterjalina polietileenvahtu:

= soojusjuhtivustegur 0,041 kuni 0,052 W/mK (0,035 kuni

0,045 kcal/mh°C)
= kuumustaluvusega vahemalt 120 °C

= Isolatsiooni paksus

51.3 Kiilmaaine torustiku pikkus ja korguste
vahe
TEAVITUSTOO
Hubriid mitmiksusteemi ja DHW generaatori
mitmiksUsteemi jaoks vaadake siseseadme

paigaldusjuhendist vdimsusklassi ja kdrguste vahet.

Mida Iihem on kilmaaine torustik, seda tootlikum on stisteem.

Torustiku pikkused ja korguste erinevused peavad vastama
jargmistele nouetele.

Ruumi minimaalne pikkus on 3 m.

Vilisseade Killmaaine torustiku Torustiku
pikkus igal siseseadmel |kogupikkus

2MXM68, <25m <50 m
3MXM40,

3MXM52,

3MXM68

4MXM68 <60 m
4MXM80 <70 m
5MXM90 <75m

TEAVITUSTOO

Valisseadme kombinatsioonis 3MXM40 ja 3MXM52
siseseadmetega CVXM-A ja/véi FVXM-A PEAB torustiku
maksimaalne kogupikkus olema <30 m.

Sise- ja vdlisseadme
korguste vahe

Sise- ja siseseadme
korguste vahe

Valisseade on <15 m <7,5m
paigaldatud

kérgemale kui

siseseade

Valisseade on <7,5m <15m

paigaldatud
madalamale kui
vahemalt 1 siseseade

5.2 Kiilmaaine torustiku ihendamine

OHT: POLETUSE / POLETUSHAAVADE OHT

Toru valislabimoot Isolatsiooni Isolatsiooni paksus
(9,) siselabimo6t (9)) (t)
6,4 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm
9,5 mm (3/8") 10~14 mm 213 mm
12,7 mm (1/2") 14~16 mm 213 mm
15,9 mm (5/8") 16~20 mm 213 mm

Kui temperatuur on lle 30°C ja suhteline dhuniiskus on suurem Kkui
80%, peaks tihendusmaterjalide paksus olema vahemalt 20 mm, et
valtida kondensaadi tekkimist tihendi pinnale.

Kasutage gaasi ja vedeliku kilmatorustikes eraldi soojusisoleeritud
torusid.

ETTEVAATUST

= Seadmetel, mis on tarne ajal tdidetud kulmaainega
R32, ei tohi teha paigalduskohal jootmis- ja
keevitustoid.

= Jahutussusteemide paigaldamisel, tuleb osad, millest
vahemalt Uks osa on laaditud, Uhendada jargmisi
ndudeid arvesse vbttes: ruumides, kus viibivad
inimesed, pole objektil tehtavates kilmaaine R32
torustike liitekohtades lubatud kasutada lahtivoetavat
Uhendust, vélja arvatud siseseadet torustikuga vahetult
Uhendav liitekoht. Kasutuskohal tehtud Ghendused, mis
siseseadet torustikuga vahetult Uhendavad, peavad
olema lahtivéetavad.

A ETTEVAATUST

ARGE hendage harutorustikke ja  vélisseadet
seinasiseselt kui tehakse ainult torutdid ilma siseseadet
kohe Ghendamata, et lisada teine siseseade hiljem.

2MXM-A, 3BMXM-A, 4MXM-A, SMXM-A
Mitmeosaline seeria R32
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5 Torude paigaldamine

5.21

Uhendused vilis- ja siseseadme vahel

ahenevaid muhve kasutades

. TEAVITUSTOO
DHW

generaatorile

mitmiksUsteemis  kasutage

lileminekuna sama, mis klass 20 siseseadmes.

= Hubriid mitmikslsteemi jaoks vaadake siseseadme
paigaldusjuhendit, et teada saada vdimsusklass ja

sobiv Gleminek.

2 K/ k/

Eh £ A EQ |
1 2 3 4 5
Ulemineku tiiiip Uhendus

1 15,9 mm — @312,7 mm
Summaarne seadme voimsusklass, mida v6ib iihendada sellele 2 @12,7 mm — @9,5 mm
vélisseadmele on jargmine. 3 @15.9 mm — @12.7 mm
Vilisseade Siseseadmete summaarne 4 @12.7 mm — @9.5 mm
koguvéimsuse klass : :
5 15,9 mm — @9,5 mm
2MXM68 <10,2 kW
6 @15,9 mm — @9,5 mm
3MXM40 <7,0 kW
3MXM52 <9,0 kW Uhendamise niide:
3MXM68, 4MXM68 <11,0 kKW = Toru ©@12,7 mm Uhendamine gaasitoru @159 mm
AMXM80 <14.5 KW Uhendusotsakule
5MXM90 <15,6 kW T T T g e
Uhendusotsak ‘Klass ‘Uleminek o 7]1 I H |h _ | _ ‘ I T 1 D)
2MXM68 lt ) I/ | [yt ] 0
A (29,5 mm) 15, 20, 25, 35, (42)@ |— N i o
B (@12,7 mm) 15, 20, 25, 35, (42)@ |2+4 3 Valisseadme Shendusotsak
42.50. 60 _ ¢ Uleminek nr3
P d Surumutter @15,9 mm
3MXM40 e Seadmete vaheline torustik
A (29,5 mm) 15, 20, 25, 35 — = Toru @9,5 mm Ghendamine gaasitoru @15,9 mm ihendusotsakule
B + C (@12,7 mm) 15, 20, 25, 35 2+4 a b c d e
3MXM52 ‘ ‘ |
A (29,5 mm) 15, 20, 25, 35, (42)® |— TH B |h [ B —I_h e | -
B+C (@127 mm) |15, 20, 25, 35 2+4 H\ b, t 4.1 Yy ’
42,50 — o
3MXM68 a Valisseadme Uhendusotsak
b Uleminek nr 6
A (29,5 mm) 15, 20, 25, 35, (42)® |— ¢ Uleminek nr5
B+C(@127mm) |15,20,25,35,42 |ov4 4 St 098t
50, 60 — = Toru @9,5 mm Ghendamine gaasitoru @12,7 mm hendusotsakule
4AMXM68 a b c d e
A+ B (9,5 mm) 15, 20, 25, 35, (42)@ |— | | | —-
C+D(@12,7mm) |15, 20, 25, 35, (42)@ |2+4 7T7LWH] S 1 —
T I O
42, 50, 60 — t! )V —H |
4MXM80 B i T
A (@9,5 mm) 15, 20, 25, 35, (42)® |— 2 ssondme Shendusotsak
B (@12,7 mm) 15, 20, 25, 35, (42)@ |2+4 ¢ Uleminek nr 4
d Surumutter @12,7 mm
42, 50, 60 — e Seadmete vaheline torustik
C+D (@159 mm) |15, 20, 25, 35, (42)® |5+6 Maarige kiilmaaine oliga valisseadme {ihendusotsak, kuhu
42, 50, 60 1+3 keeratakse torulaiendi surumutter.
71 — Surumutter torule (mm) Pingutusmoment (N°m)
5MXM90 9,5 33~39
A + B (29,5 mm) 15, 20, 25, 35, (42)® |— @12,7 50~60
C (912,7 mm) 15, 20, 25, 35, (42)@ |2+4 15,9 62~75
42, 50, 60 - MARKUS
D + E (915,9 mm) 15, 20, 25, 35, (42)® |5+6 . . o - )
Kasutage Oiget mdotu mutrivotit, et valtida surumutri
42, 50, 60 1+3 Uhenduskeerme vigastamist liigse pingutamise téttu. Olge
71 — ettevaatlik, et mutrit voi vaiksemat toru MITTE Ule

@ Ainult juhul, kui on tihendatud FTXM42R.

pingutada (pingutage
pingutusmomendiga).

2/3- kuni 1-kordse

Paigaldusjuhend
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6 Kiilmaaine laadimine

5.2.2 Kiilmaaine torustiku iihendamine
valisseadmele

= Torustiku pikkus. Piitdke paigaldada torustik véimalikult Iihike.

= Torustiku kaitsmine. Kaitske objektile paigaldatud torustikku
valiste vigastuste eest.

A HOIATUS

Enne kompressori kaivitamist peab kilmaaine torustik
olema kindlalt Ghendatud. Kui kompressori td6tamise ajal
kilmaaine torustik POLE uhendatud ja sulgekraan on
avatud, siis imetakse susteemi 6hku sisse. See pohjustab
kilmatsuklis ebanormaalse rdhu, mis voib seadet
kahjustada ja pohjustada kehavigastusi.

1 Uhendage vedela kiilmaaine siseseadme liitmik vélisseadme
vedeliku sulgekraanile.

(ufaslansa)
[1]
@
°
@
—_—
-]
>
T ‘4
oo

i

5!

LIS

§

e
_—

a Vedeliku sulgekraan
b Gaasi sulgekraan
¢ Teenindusotsak
2 Uhendage gaasilise kilmaaine siseseadme liitmik valisseadme
gaasi sulgekraanile.

MARKUS

Soovitatav on sise- ja valisseadme vaheline kulmaaine
torustik paigaldada karbikusse voi katta kilmaaine torustik
viimistlusteibiga.

5.3 Kiilmaaine torustiku kontrollimine

5.31 Lekete kontrollimine

MARKUS

ARGE (iletage seadme maksimaalset to6érdhku (vt seadme
andmeplaadil "PS High").

MARKUS

Kasutage ALATI edasimuuja soovitatud mullide tekkimise
kontrollainet.

Arge kasutage KUNAGI seebivett:

= Seebivesi voib pdhjustada mdrasid komponentidele,
nagu torumutrid voi sulgeklapi korgid.

= Seebivesi voib sisaldada soola, mis imab niiskust, mis
omakorda kilmub torude kiilmaks minemisel.

= Seebivesi sisaldab ammoniaaki, mis vo6ib sddvitada
toruliiteid (messingist torumutri ja vasest torumutri
vahel).

1 Laadige slUsteem lammastikuga kuni manomeetriline réhk on
vahemalt 200 kPa (2 bar). Vaikeste lekete avastamiseks on
soovitatav kasutada réhku 3000 kPa (30 bar).

2 Kontrollige kdik Uhendused neile mullilahuse kandmisega.

Kontrollimise I8petamisel laske kogu lammastik valja.

5.3.2 Vaakumkuivatuse tegemine

OHT: PLAHVATUSE OHT

ARGE AVAGE sulgekraane enne kui vaakumkuivendus on
|6petatud.

1 Tuhjendage susteemi vaakumpumpamisega kuni kollektori
manomeeter naitab -0,1 MPa (-1 bar).

2 Hoidke vaakumit 4 kuni 5 minutit ja kontrollige réhku uuesti.

liming Tingimus

Roéhk ei muutu Silisteemis pole niiskust.

Lisatoiminguid pole vaja teha.

Rohk touseb Susteemis on niiskust. Tehke

jargmised toimingud.

3 Vaakumpumbake sisteemi vahemalt 2 tundi, et saavutada
kollektori manomeetri nait —-0,1 MPa (-1 bar).

4 Parast pumba VALJA lilitamist kontrollige réhku veel vahemalt
1 tunni jooksul.

5 Kui vajalikku vaakumi taset EI SAA saavutada voi vaakumit El
SAA hoida 1 tunni jooksul, tehke jargmist.

= Kontrollige ststeem uuesti Ule lekete suhtes.
= Tehke uuesti vaakumkuivatamine.

MARKUS

Veenduge, et kdik sulgekraanid on parast kulmatorustiku
paigaldamist ja vaakumkuivatust avatud. Seadme
kasutamine suletud sulgekraanidega voib kompressorit
vigastada.

6 Kilmaaine laadimine

6.1 Teave kiilmaaine kohta

See toode sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase. ARGE laske gaase
atmosfaari.

Jahutusaine tidp: R32
Globaalse soojenemise potentsiaali (GWP) vaartus: 675

Soltuvalt rakenduvatest seadustest on kohustuslik perioodiline
jahutusvedeliku lekete kontrollimine. Lisainfo saamiseks votke
Uhendust paigaldajaga.

HOIATUS: MOODUKALT SUTTIV MATERJAL

Selle seadme sees olev jahutusaine on kergelt siittiv.

HOIATUS

= Seadme sees olev jahutusaine on kergelt suttiv, kuid
tavaoludes see El leki. Kui jahutusaine lekib ruumi ja
puutub kokku poleti, kitteseadme voi pliidi leegiga,
vOib see pohjustada tulekahju voi tekitada ohtliku
gaasi.

« Lilitage VALJA koéik pdlemisega kiitteseadmed,
ventileerige ruum ja votke Uhendust edasimuijaga,
kellelt seadme ostsite.

» ARGE kasutage seadet enne, kui hooldustéétaja on
kontrollinud jahutusaine lekkega seotud osa ja selle
remontinud.

2MXM-A, 3BMXM-A, 4MXM-A, SMXM-A
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7 Elektripaigaldus

A

HOIATUS
Seadet tuleb hoiustada nii, et oleks valditud selle
mehaaniline vigastamine ja kohas, mis on hasti

ventileeritud ning kus pole suiteallikaid (naiteks lahtist
leeki, tootavat gaasi- voi elektrikltte seadet). Ruumi suurus
peab olema selline, nagu on maaratud ohutuse
Uldeeskirjades.

6.3

Taiemahulise taastaitmise koguse
maaramine

TEAVITUSTOO

Kui on vajalik tdiemahuline taastaitmine, siis on kilmaaine
kogus: tehases taidetud kilmaaine (vaadake tehasesilti) +
kindlaksmaaratud taiendav kogus.

HOIATUS
= ARGE augustage ega pdletage jahutusaine ahela osi.

= ARGE kasutage sulatusprotsessi kiirendamiseks
puhastusmaterjale ega muid viide, mida tootja ei ole
soovitanud.

= Arvestage, et slisteemi sees olev jahutusaine on
I6hnatu.

Kiilmaaine lisamine

HOIATUS

ARGE puudutage rikke t6ttu lekkivat kiilmaainet. See véib
pbhjustada raskeid kilmakahjustusi.

HOIATUS

= Kasutage ainult jahutusainet R32. Muud ained vdivad
pdhjustada plahvatusi ja dnnetusi.

= R32 sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase. Selle
globaalse soojenemise potentsiaali (GWP) vaartus on
675. ARGE laske neid gaase atmosfaari.

= Jahutusaine lisamisel kasutage ALATI kaitsekindlaid ja
-prille.

MARKUS

Kehtiv  fluoritud kasvuhoonegaaside seadusandlus
nduab, et seadme jahutusaine kogus oleks toodud nii
massina kui ka CO, ekvivalendina.

Koguse CO, ekvivalendina tonnides arvutamise
meetod: jahutusaine GWP-vaartus x kogu jahutusaine
kogus [kg] / 1000

Lisainfo saamiseks votke Uhendust paigaldajaga.

6.2 Taiendava kiilmaaine koguse
madramine
Torustiku Tingimus
maksimaalne
kogupikkus
<30 m ARGE lisage taiendavat kiilmaainet.
>30 m R=(vedelikutorustiku kogupikkus (m)—
30 m)x0,020
R=Taiendava kilmaaine kogus (kg)
(tmardatud kuni 0,1 kg)
TEAVITUSTOO

Torude pikkus on vedelikutorude the suuna pikkus.

Eeltingimus: Veenduge enne jahutusaine lisamist, kas jahutusaine

torud on Uhendatud ja kontrollitud (lekkekontroll ja vaakumiga

kuivatamine).

1 Uhendage jahutusaine balloon teenindusavaga.

2 Lisage taiendav jahutusaine kogus.

3 Avage gaasi sulgekraan.

6.5

Fluoritud kasvuhoonegaaside
etiketi kinnitamine

1 Taitke silt jargmiselt.

ﬁ

|[l_|_l| Contains fluorinated gases a

o- o
I -

9 9+@= |kg —d
GWPxkg _|
oo tCOeq—e

GWP XXX

Kui seadmega on kaasa antud fluoritud
kasvuhoonegaaside mitmekeelne kleebis (vaadake
tarvikute hulgast), siis eraldage vastava keelega kleebis
ja liimige see Ullaossa "a".

b Tehases taidetud kiilmaaine kogus: vaadake seda

seadme tehasesildilt

Taiendavalt laetud kiilmaaine kogus

Q0

TEAVITUSTOO Kulmaaine kogus kokku
o e Fluoritud kasvuhoonegaasi kogus kiilmaaine
Kilmaaine  tdiendav  laadimine POLE LUBATUD summaarse koguse kohta CO,ekvivalenttonnides.
valisseadme 3MXM40 v6i 3MXM52 kombinatsioonis GWP = Globaalse soojenemise potentsiaal
siseseadmega CVXM-A ja/vdéi FVXM-A. Torustiku
maksimaalne kogupikkus PEAB OLEMA <30 m. MARKUS
Maksimaalne lubatud kiilmaaine laadimise kogus Kehtivad seadused," mis puudutavad f.luorlt.ud
kasvuhoonegaase, satestavad, et seadme kilmaaine
3MXM40, 3MXM52 2,2 kg laetus on naidatud nii massina kui CO, ekvivalendina.
3MXM68, 2MXM68 2,4 kg Valem Cco, arvutamiseks ekvivalenttonnides:
4MXM68 2,6 kg Kilmaaine GWP vaartus x kllmaaine summaarne kogus
5MXM90 3,3kg Kasutage GWP vaartusena kleebisel naidatud kogust.
2 Kinnitage etikett valisseadme sisemusse gaasi ja vedeliku
sulgekraanide l1ahedusse.
7 Elektripaigaldus
OHT: ELEKTRILOOGI OHT
Paigaldusjuhend DAIKIN 2MXM-A, BMXM-A, 4AMXM-A, 5SMXM-A
1 8 Mitmeosaline seeria R32
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7 Elektripaigaldus

A HOIATUS

= Kogu juhtmestiku PEAB paigaldama volitatud elektrik ja
see PEAB vastama kehtivatele digusaktidele.

= Uhendage elektrijuntmed fikseeritud juhtmestikuga.

= Koik paigaldamiseks hangitud komponendid ja
elektrikonstruktsioonid PEAVAD vastama kehtivatele
digusaktidele.

HOIATUS

Kasutage elektritoite kaablitena ALATI mitmesoonelisi
kaableid.

HOIATUS

Kasutage koiki pooluseid lahutavaid lahkldliteid, millel on
kontktpunktide vahe vahemalt 3 mm, et tagada taielik
lahtitbhendamine Il kategooria tlekoormusel.

b S20~24 — elektroonilise paisuklapi juhtme liitmik (ruum A,
B, C, D, E)*

S40 — termo-llekoormuskaitse relee juhe ja kdrgsurve
1Gliti liitmik*

Tester (DC-pinge piirkond)

S90~93 — termotakisti juhtme liitmik

S70 — ventilaatori mootori juhtme liitmik

S80 — 4-kaigulise jagaja juhtme liitmik

Kompressori juhtme liitmik

o

TQ w0 Q

* Voivad erinevatel mudelitel erineda.

71 Standardjuhtmete komponentide
tehnilised andmed

HOIATUS

Kui toitejuhe on kahjustunud, PEAB ohutuse tagamiseks
tootja, selle hooldusesindaja v6i muu sarnaselt
kvalifitseeritud isik selle asendama.

HOIATUS

ARGE (ihendage toitepinget siseseadmele. See véib
ajendada elektril6gi voi tulekahju.

HOIATUS

= ARGE kasutage selle seadme sees iseostetud
elektriseadmeid.

= ARGE tehke klemmliistul toite  haruiihendus
dreenimispumba jne toite jaoks. See voib ajendada
elektrildogi voi tulekahiju.

HOIATUS

Hoidke sidejuhtmestik eemale vasktorudest, millel pole
soojusisolatsiooni, sest sellised torud kuumenevad kérge
temperatuurini.

OHT: ELEKTRILOOGI OHT

Koik elektrilised osad (kaasa arvatud termotakistid) on
toitepinge all. ARGE puudutage neid paljaste katega.

Koosteosa
Toitekaabel Pinge 220~240V
Faas 1~
Sagedus 50 Hz
Juhtme tuip Vt allolevat tabelit (A)
Sidekaabel (sise- ja valisseadme 4-sooneline kaabel
vahel) ristlikega 1,5 mm? voi
2,5 mm?, sobiv pingel
220~240 V
HO5RN-F (60245 IEC 57)
Soovitatav kaitselUliti Vt allolevat tabelit (B)
Rikkevoolukaitseldliti PEAVAD vastama
kohaldatavatele
digusaktidele
Mudel A B
3MXM40 3-sooneline kaabel 2,5 mm? 16 A
2MXM68, HO5RN-F (60245 IEC 57) 20A
3MXM52,
3MXM68, HO7RN-F (60245 IEC 66)
4MXM68 3-sooneline kaabel 4,0 mm?
HO7RN-F (60245 IEC 66)
4MXM80 3-sooneline kaabel 4,0 mm? 25 A
5MXM90 HO7RN-F (60245 IEC 66) 32A

A OHT: ELEKTRILOOGI OHT

Enne teenindamise alustamist Uhendage toide lahti
rohkem kui 10 minutiks ja mobtke pinge toiteahela
kondensaatori klemmidel vo&i elekirilistel osadel. Pinge
PEAB olema alla 50 V DC, enne kui te voite elektrilisi osi
puudutada. Klemmide asukohti vaadake elektriskeemilt.

a
h%}» il T m
e b @%LB
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e TTT | g
80
o I
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a AL1, AL2 — magnetklapi juhtme liitmik*

Elektriseadmed peavad vastama standardi EN/IEC 61000-3-12
nduetele, see on Euroopa/Rahvusvaheline tehniline standard, mis
maarab vooluharmooniliste emissiooni lubatavad piirvaartused
seadmetele, mis on Uhendatud avalikku madalpingesisteemidega ja
mille nimivool on >16 A ja <75 A faasi kohta.

7.2 Elektrijuhtmestiku ja vdlisseadme
uhendamiseks

1 Eemaldage lilituskarbi kate (1 kruvi).

2 Uhendage juhtmestik vélis- ja siseseadmete vahel nii, et
klemmide numbrid sobivad. Kontrollige, et torustike ja
juhtmestiku tahised sobivad kokku.

3 Veenduge, et 6iged juhtmestikud Uhendatakse 6ige ruumiga.

2MXM-A, 3MXM-A, 4MXM-A, 5SMXM-A
Mitmeosaline seeria R32
3P600450-6R — 2022.05

DAIKIN Paigaldusjuhend

19



8 Vilisseadme paigaldamise I6puleviimine

Ruumi klemm (A, B, C, D, E)*

Kaitseldliti

Rikkevoolukaitsellliti

Toitejuhtmestik

Ruumi andmesidejuhtmestik (A, B, C, D, E)*

®OQo0T O

* Voivad erinevatel mudelitel erineda.

4 Keerake klemmikruvid piisavalt tugevasti kinni  Philips-
kruvikeerajaga.

Kontrollige juhtmeid neid kergelt tdmmates.

Kinnitage kaablitdkis tugevasti, et valtida pinge md&jumist
juhtmeklemmidele.

7 Juhtige juhtmestik labi sisseldigete, mis on tehtud katteplaadi
p&hja.

8 Kontrollige, et elektrijuhtmestik ei puuduta gaasitorustikku.

=]

FRER LR

00000

685

a Kaablitdkis

9 Pange lllituskarbi kate oma kohale tagasi ja sulgege
teeninduskate.

8 Valisseadme paigaldamise
I6puleviimine

8.1 Valisseadme paigaldamise
I6petustood

A OHT: ELEKTRILOOGI OHT
= Veenduge, et sisteem on nduetekohaselt maandatud.
= Enne hooldamise alustamist lllitage seadme toide
valja.
= Enne toitepinge sisse lilitamist paigaldage lulituskarbi
kate.

1 Isoleerige ja kinnitage kilmaaine torustik ja kaablid jargmiselt.

Gaasitoru

Gaasitoru isolatsioon

Sidekaabel

Objekti juhtmestik (kui on saadaval)
Vedelikutoru

Vedelikutoru isolatsioon

g Viimistlusteip

-0 Q0T O

2 Pange kohale teeninduskate.

9 Haalestamine

9.1 Tooootel saastureziimi funktsioon

Ootereziimi elektrisaastu funktsioon toimib jargmiselt:
= |Ulitab valisseadme toite VALJA,
= lllitab siseseadme saastureziimi olekusse SEES.

Ootereziimi elektrisaastu funktsioon to6tab jargmiste seadmetega:

oA £

3MXM40, 3MXM52 FTXM, FTXP, FTXJ, FVXM,
CTXA, CTXM, CVXM

Teise siseseadme kasutamisel PEAB ootereziimi elektrisaastu liitmik
olema sisestatud.

Ootereziimi elektrisdastu funktsioon on enne tarnimist valja lulitatud.

9.1.1 Ootereziimi elektrisdastu funktsiooni
sisse lulitamine
Eeltingimus: Toide PEAB olema vélja lulitatud.
1 Eemaldage teeninduskate.

2 Uhendage lahti valikuline ootereziimi elektrisaastu liitmik.

Paigaldusjuhend
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9 Haadlestamine

3 Lulitage toide sisse.

9.2 Ruumide eelistus

TEAVITUSTOO

* Ruumi eelistamise funktsioon vajab satete maaramist
seadme paigaldamise ajal. Kusige kliendilt, mis ruumis
ta plaanib seda funktsiooni kasutada ja tehke vajalik
seadistamine paigaldamise ajal.

* Ruumi eelistamise funktsioon on saadaval ainult
ohukonditsioneerile ja seda saab kasutada vaid uhe
ruumi jaoks.

Siseseade, mille jaoks ruumi eelistamise sate on rakendatud, saab
eelistuse votta ainult jargmistel juhtudel.

= Tooreziimi eelistus toimib jargmiselt. Kui ruumi eelistus on
maaratud Uhele siseseadmele, siis koik teised siseseadmed
lUlituvad ootereziimi.

= Eelistus suure voimsusega tooks toimib jargmiselt. Kui
siseseade, millele on ruumi eelistus maaratud, téétab suurel
vOimsusel, siis teised siseseadmed tO0dtavad alandatud
voéimsusega.

= Vaikse tooreziimi eelistus toimib jargmiselt. Kui siseseade,
millele on ruumi eelistus maaratud, t66tab vaikses toéoreziimis, siis
tootab ka valisseade vaikselt.

Kusige kliendilt, mis ruumis ta plaanib seda funktsiooni kasutada ja
tehke vajalik seadistamine paigaldamise ajal. Selle vdib seadistada
naiteks kulaliste ruumidele.

9.2.1 Ruumi eelistuse seadistamiseks tehke
jargmist.

1 Eemaldage lulituskarbi kate hoolduse triikkplaadilt.

2 Lulitage luliti olekusse SEES (SW4) ruumile, mida soovite
aktiveerida kui eelistatud ruum.

o
=
o
[
B

>wmoOoom

A HEELE

3 Lahtestage toide.

9.3 Vaikne 606reziim

Vaikses 06o6reziimis todtab valisseade 60sel vaiksemalt. Sellega
alaneb seadme jahutusvbimsus. Selgitage vaikse &606reziimi
vbimalust kasutajale ja tehke kindlaks, kas kasutaja soovib seda
kasutada.

9.3.1 Vaikse o60reziimi sisse liilitamine

1 Eemaldage lulituskarbi kate hoolduse triikkplaadilt.

%[O

:

H (AP (A () [
I :“’ L]
]

#

2 Lulitage vaikse 66reziimi lUliti (SW6-1) asendisse SEES.

9.4 Kiittereziimi lukustamine

Kuttereziimi lukusti piirab kiitte kasutamist.

9.4.1 Kiittereziimi luku sisse liilitamine

1 Eemaldage lulituskarbi kate hoolduse triikkplaadilt.
2 Lulitage kuttereziimi lukusti ldliti (SW5-1) asendisse SEES.

9.5 Jahutusreziimi lukustamine

Jahutusreziimi lukusti piirab jahutamine kasutamist. Sundtoiming
jaab jahutusreziimis voimalikuks.

Andmed liitmiku korpusele ja kontaktidele: ST tooted, korpus
VHR-5N, kontakt SVH-21T-1,1.

Kui jahutuse lukustit kasutatakse koos mitmiksiisteemi hibriidiga,
siis need seadmed EI TOOTA soojuspumba kaudu.

9.5.1 Jahutusreziimi luku sisse liilitamine
1 Luhistage liitmiku S15 kontaktid 3 ja 5.

2MXM-A, 3BMXM-A, 4MXM-A, SMXM-A
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10 Kasutuselevott

10 Kasutuselevott

MARKUS

Kasutuselevotu lldine kontroll-leht. Lisaks selles
peatlkis esitatud kasutuselevotu  juhistele, on
kasutuselevdtu kontroll-leht saadaval ka veebilehel Daikin
Business Portal (ndutav on kasutaja autentimine).

Selles peatiikis olev kasutuselevotu Uldine kontroll-leht on
abistavaks juhendiks ja selles on nduanded ning
kasutuselevotu aruande blankett, mida saab kasutada
kasutuselevotu ja lileandmise ajal.

MARKUS

Kasutage seadet ALATI koos termistorite ja/voi
surveandurite/lllititega. Kui seda EI tehta, vdib see
pdhjustada kompressori pdlemist.

10.1 Kontroll-loend enne
kasutuselevottu

1 Péarast seadme paigaldamist kontrollige allpool nimetatud
punkte.

Sulgege seade.

Lulitage seade sisse.
Siseseade on digesti paigaldatud.

Vilisseade on digesti paigaldatud.

Susteem on korralikult maandatud ja maandusklemmid
kinnitatud.

Toitepinge vastab seadme andmesildil olevale pingele.

Lilituskarbis PUUDUVAD lahtised iihendused voi
kahjustunud elektrikomponendid.

Sise- ja valisseadme sees PUUDUVAD kahjustunud
komponendid ja kokkusurutud torud.

El esine jahutusaine lekkeid.

Jahutustorud (gaas ja vedelik) on soojusisolatsiooniga.

Paigaldatud on o&ige suurusega torud ja torud on
korrektselt isoleeritud.

HEN NN NN AN

Sulgemiskraanid (gaas ja vedelik) on valisseadmel
taielikult avatud.

L]

Aravool

L]

Veenduge, et aravool toimib sujuvalt.

Voimalik tagajarg: Kondensaatvesi voib tilkuda.

Sise- ja valisseade on véimelised vastu vétma juhtpuldi
signaale.

L]

Siselihenduste kaablitena kasutatakse ettendhtud

juhtmeid.

L]

Kaitsmed, kaitseliilitid ja objekti kaitseseadised on
paigaldatud selle dokumendi nduete kohaselt ja neil pole
mdodaviikusid.

L]

Kontrollige, et juhtmestiku ja torustiku téhised (ruum A
kuni E) vastavad siseseadmele.

[J

D Kontrollige, kas ruumide eelistus on maaratud 2-le voi

enamale ruumile. Votke arvesse, et DHW generaator
mitmiksusteemile véi mitmikststeemi hlbriidile, ei tohi olla
valitud eelisruumiks.

10.2 Kontroll-loend kasutuselevétu ajal

D Elektrijuhtmestiku kontrollimiseks tehke jargmist.

Ohu vilja laskmiseks.
D )

D Proovikaivituse tegemiseks.

10.3 Katsekaivitus ja testimine

MitmiksUsteemi  hubriidi  puhul tuleb rakendada mdningaid
ettevaatusabindusid. Lisateavet leiate siseseadme
paigaldusjuhendist ja/vdi siseseadme paigaldaja teatmikust.
D Enne testi kaivitamist mootke ara pinge kaitseliiliti
primaarpoolel.

(] Torude ja juhtmete paigaldust66 on nduetekohane.

(] Sulgemiskraanid (gaas ja vedelik) on valisseadmel
taielikult avatud.

Mitmetest seadmetest koosneva susteemi algldhtestamine vdib
kesta mitu minutit sdltuvalt sisendseadmetest ja lisaseadmetest.
10.3.1  Elektrijuhtmestiku kontrollimine rikete
suhtes

Elektrijuntmestiku  rikete  kontrollimise  funktsioon  kontrollib
juhtmestiku Ule rikete suhtes ja parandab rikked automaatselt. See
on kasulik juhtmestiku puhul, mida ElI SAA otse kontrollida, naiteks
pdrandaaluse juhtmestiku puhul.

Seda funktsiooni ElI SAA kasutada enne 3 minuti moddumist
kaitsellliti sisse lUlitamisest valistemperatuur on <5°C.

Elektrijuhtmestiku kontrollimiseks rikete suhtes
tehke jargmist

TEAVITUSTOO

Peate juhtmestikku kontrollima ainult siis, kui te pole
veendunud, et elektrijuhtmed ja torustik on digesti
Ghendatud.

= Kui teete juhtmestiku kontrolli, siis mitme
siseseadmega hubriidststeem ei tdé6ta kittepumbana
72 tunni jooksul. Selleks ajaks vdtab gaasikatel Ule
hibriidjuhtimise.

1 Eemaldage hoolduse trikkplaadi IUliti kate.

Paigaldusjuhend

22

DAIKIN

2MXM-A, 3MXM-A, 4MXM-A, 5SMXM-A
Mitmeosaline seeria R32
3P600450-6R — 2022.05



11 Hooldus ja teenindus

R
= |

2 Vajutage korraks alla juhtmestiku kontrollimise luliti (SW3)
valisseadme hoolduse trikkplaadil.

Tulemus: Hoolduse naidiku LED-margutuled naitavad, kas
parandamine on vdimalik voi mitte. LED-margutulede naidiku
lugemise juhiseid vaadake hooldusjuhendist.

Tulemus: Juhtmestiku rikked parandatakse 15 kuni 20 minuti
parast. Kui automaatne parandamine pole voéimalik, kontrollige
siseseadme juhtmestik ja torustik tavalisel moel.

TEAVITUSTOO

= Naidatavate LED-margutulede arv sodltub ruumide
arvust.

= Elektrijuntmestiku rikete kontrollimise funktsioon EI
TOOTA kui vélistemperatuur on <5°C.

= Parast juhtmestiku  kontrollimist
pdlevad edasi kuni algab tavatdo.

LED-margutuled

= Jargige seadme diagnoosimise protseduuri. Seadme
rikete diagnoosimise Uksikasju vaadake
hooldusjuhendist.

LED-méargutulede olekud on jargmised.

= Koik LED-margutuled vilguvad: automaatne parandamine POLE
voimalik.

= LED-margutuled vilguvad vaheldumisi: automaatne parandamine
on |dpetatud.

» Uks v&i mitu LED-méargutuld pélevad pidevalt: ebanormaalne
to0seisak (jargige diagnoosimise protseduuri, mis on parempoolse
kulgplaadi tagakiljel ja vaadake hooldusjuhendi juhiseid).

10.3.2 Proovikaivituse tegemiseks

TEAVITUSTOO

Kui kasutusele vdtmise ajal tuvastatakse seadmel rike,
vaadake Uksikasju kasutusjuhendi rikkeotsingu osast.

Eeltingimus: Toitepinge PEAB OLEMA maaratud vahemikus.
Eeltingimus: Katsekaivituse voib teha jahutuse voi kutte reziimis.

Eeltingimus: Katsekaivitus tuleb teha vastavuses siseseadme
kasutusjuhendile, et veenduda, et kdik funktsioonid ja osad toétavad
nouetekohaselt.

1 Jahutusreziimis valige madalaim programmeeritav temperatuur.
Kuttereziimis valige kdrgeim programmeeritav temperatuur.

2 Mobotke temperatuur siseseadme sisendis ja valjundis kui seade
on toé6tanud umbes 20 minutit. Erinevus ei tohi olla rohkem kui
8°C (jahutamine) v6i 20°C (kutmine).

3 Esmalt kontrollige iga seadet eraldi, seejarel kontrollige koikide
siseseadmete samaaegset tdotamist. Kontrollige nii jahutamise
kui kiitmise operatsiooni.

4 Kui katsekaivitus on I6ppenud, seadke temperatuur
tavatasemele. Jahutusreziimis: 26~28°C, kitmise reziimis:
20~24°C.

TEAVITUSTOO

= Vajaduse korral voib katsekaivituse deaktiveerida.

= Kui seade on SEES, ei saa seda uuesti kaivitada 3
minutit.

= Kui katsekaivitust on alustatud kittereziimis parast
kaitsellliti sisse lulitamist, vdib moénedel juhtudel
katkeda 6hu valjutamine 15 minutiks, et seadet kaitsta.

= Kasutage katsekaivitamisel vaid 6hukonditsioneeri.
Arge kasutage katsekaivitusel mitmiksiisteemi hiibriidi
vo6i DHW generaatorit.

= Jahutamise ajal vbib gaasi sulgekraanil v6i muudel
osadel tekkida jaatumine. See on tavaparane.

TEAVITUSTOO

= Seade tarbib elektrienergiat ka siis kui see on lilitatud
olekusse VALJAS.

= Kui seade parast elektrikatkestust uuesti pingestub, siis
taastub viimati valitud reziim.

10.4 Valisseadme kaivitamine

Sulsteemi konfiguratsiooni ja kasutuselevottu vaadake siseseadme
paigaldusjuhendist.

1 Hooldus ja teenindus

@ MARKUS

Uldhooldusefinspektsiooni  kontrollnimekiri.  Selles
peatlkis toodud hooldusjuhiste korval on toodud ka
Uldhoolduse/inspektsiooni kontrollnimekiri portaalis Daikin
Business Portal (nduab autentimist).

Uldhoolduse/inspektsiooni kontrolinimekiri téiendab selles
peatlikis toodud juhiseid ning neid saab kasutada
suunisena ja hoolduse ajal aruandlusvormina.

MARKUS

Hooldust PEAB tegema volitatud
hooldusesindaja.

paigaldaja  voi

Me soovitame teha hooldust vahemalt ks kord aastas.
Samas rakenduvad seadused vodivad nduda lUhemat
hooldusintervalli.

MARKUS

Kehtiv  fluoritud kasvuhoonegaaside seadusandlus
néuab, et seadme jahutusaine kogus oleks toodud nii
massina kui ka CO, ekvivalendina.

Koguse CO, ekvivalendina tonnides arvutamise
meetod: jahutusaine GWP-vaartus x kogu jahutusaine
kogus [kg] / 1000

2MXM-A, 3BMXM-A, 4MXM-A, SMXM-A
Mitmeosaline seeria R32
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12 Toote kasutuselt korvaldamine

12 Toote kasutuselt

korvaldamine

@ MARKUS

ARGE proovige siisteemi iseseisvalt demonteerida:
susteemi demonteerimine ja jahutusaine, 06li ja muude
osade vahetamine PEAB vastama asjakohastele
seadustele. Seadmed TULEB kaidelda spetsiaalsetes
korduvkasutamise, = Umbertédtlemise ja  taastamise
kaitlusjaamades.

TEAVITUSTOO

Enne seadme Umberpaigutamist ja lahtivétmist kaivitage
tihjakspumpamine.  Tihjakspumpamise uUksikasjalikke

juhiseid vaadake paigaldusjuhendist v&i paigaldaja
teatmikust.

13  Tehnilised andmed

= Varskeim tehniliste andmete alamkogum on saadaval

piirkondlikul Daikin veebilehel (avalikult ligipaasetav).

= Varskeim tehniliste andmete taielik kogum on saadaval portaalis

Siimbol Selgitus

A*P Trikkplaat

BS* Surunupp SEES/VALJAS,
tooliliti

Bz, H*O Helisignaal

c* Kondensaator

AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*,
HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U,
V, W, X*A, K*R_*, NE

Uhendus, liitmik

D*, V*D Diood

DB* Dioodimoodul
Ds* DIP-i IGliti
E*H Kutteseade
FU*, F*U, (andmetele, vaadake |Sulavkaitse

seadme sees olevat triikkplaati)

FG*

Liitmik (Sassiiihendus)

H* Juhtmekadidik
H*P, LED*, V*L Margutuli, valgusdiood
HAP Valgusdiood (hoolduse

meeldetuletus - roheline)

HIGH VOLTAGE

Kdrgepinge

Daikin Business Portal (vajalik autentimine). IES Nutika silma andur
IPM* Arukas toitemoodul
13.1 Elektriskeem K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M Magnetrelee
Elektriskeem antakse seadmega kaasa ja see asub vilisseadme L Faas
sees (lilemise plaadi sisekiiljel). L Mahise
L*R Reaktor
13.1.1 Elektriskeemi uihtsed tingmargid M* Samm-mootor
Otsitava osa ja selle numbri kohta saate teavet seadme M*C Kompressori mootor
elektriskeemilt. Osad on nummerdatud araabia numbritega kasvavas M*F Ventilaatori mootor
jarjekorras ja numbri asemel on allolevas tabelis "*". . .
M*P Dreenimispumba mootor
Siimbol [Selgitus Simbol |Selgitus M*S P&6rdmootor
____|Kaitselilliti @ Kaitsemaandus MR*, MRCW*, MRM*, MRN* | Magnetrelee
‘b /_ N Neutraal
n=*, N=* Keerdude arv labi ferriitsiidamiku
——e—
- PAM Impulssamplituudmodulatsioon
Uhendus Kaitsemaandus (kruvi
- (kruvi) PCB* Triikkplaat
oo =3[} Ljitmik ® Alaldi PM* Toiteplokk
L Maandus ~G@=- | Relee liitmik PS Impulsstoiteplokk
-“ECHCW: -| Objekti juhtmestik @ Uhendussild pTC” PTC-termistor
Q* Isoleeritud tliirelektroodiga triiak
—— |sulavkaitse o |Klemmkarp (IGBT)
) |Siseseade I Klemmliist QC Kaitseliliti
INDOOR Q*DI, KLM Rikkevoolu-kaitselliti
L) | Vélisseade O @ |Juhtmeklamber QL Ulekoormuskaitse
OUTDOOR
- - Q*M Termoliliti
X |Rikkevoolukaitsel : T
_)/ iliti Q*R Rikkevoolukaitseliliti
R* Takisti
Siimbol |Varvus Siimbol Varvus R*T Termistor
BLK must ORG Oranz RC Vastuvétja
BLU Sinine PNK Roosa S*C Piirlaliti
BRN Pruun PRP, PPL Lilla S*L Ujuklalit
GRN Roheline RED Punane S*NG Kilmaaine lekkeandur
GRY  |Hall WHT Vaige S*NPH Rohuandur (karge)
SKY BLU | Taevasinine YLW Kollane S*NPL Rohuandur (madal)
S*PH, HPS* Réhululiti (korge)
S*PL Réhululiti (madal)
Paigaldusjuhend DAIKIN 2MXM-A, 3MXM-A, 4MXM-A, 5SMXM-A
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13 Tehnilised andmed

Siimbol Selgitus Siimbol Selgitus
S*T Termostaat X* Klemmkarp
S*RH Niiskuseandur X*M Klemmliist (plokk)
S*W, SW* Tooluliti Y*E Elektroonilise paisuklapi mahis
SA*, F1S Liigpingepiirik Y*R, Y*S Reevers-magnetklapi mahis
SR*, WLU Signaali vastuvdtja Z*C Ferriitsidamik
SS* Valikululiti ZF, Z*F Murafilter
SHEET METAL Kohtkindel klemmliistu plaat
TR Trafo 13.2 Torustiku skeem: Vilisseade
TC, TRC Saatja o .
Koosteosa PED kategooria liigitus on jargmine.
V*, R*V Varistor Kérarshuliilit: kiass IV
o : - = Korgrohuldliti: klass
V*R Dioodimoodul, isoleeritud g
tidrelektroodiga triiakuga (IGBT) = Kompressor: klass I
toiteplokk « Salvesti: 4MXM80, 5MXM90 kKlass I, iilejaanud mudelid klass |
WRC Juhtmevaba kaugjuhtpult = Muud koosteosad: viitavad PED-juhiste artiklit 4, paragrahvi 3
2MXM68
d rA
s t
7. 9CuT 6. 4CuT — 5 }H L v_A
g s t (6. 4CuT) w
7.9CuT h —_— 7. 9CuT 6. 40uT [ el v
A &,_B e Y28
WV
%%
12. 7CuT
< 15.9CuT 12.7CuT k’/‘
——> u u! 15.9CuT x
M 12.7CuT u
74:"—“_' 7(v9-SCuT)
u
L2t o Ll (‘1’[7%1)
p 12.7CuT ‘F 7777777 N
\
a Soojusvaheti k 4-kaiguline kraan u Termotakisti (gaas)
b Valisdhu termoandur I Summuti v Ruum
¢ Soojusvaheti termoandur m  Tagasivoolutoru termistor w  Objektitorustiku mddtmed —
vedelik
d Kollektor n Kompressor x  Objektitorustiku médtmed — gaas
e Ventilaatori mootor o Salvesti y Vedela kiilmaaine mahuti
f Labaventilaator p Gaasi sulgekraan S1PH  Kdrgréhuldliti on aktiveeritud
(automaattagastus)
g Kapillaartoru q Vedeliku sulgekraan
h  Jaotur r Elektrooniline paisuklapp —= Kilmaaine vool: jahutamine
i Summuti koos filtriga s Termotakisti (vedel killmaaine) --=—  Kilmaaine vool: kiitmine
j Elektromagnetklapp t Filter
2MXM-A, 3MXM-A, 4AMXM-A, 5SMXM-A DAIKIN Paigaldusjuhend
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13 Tehnilised andmed

3MXM40, 3MXM52

a d
7.90uT &r- 640uT é é ni v-A
) B s t (6.4CuT)
r_
7.9CuT 6.4CuT — 5 L v_B w
( fc ’—& (6.4CuT)
C 7.9CuT @}chacn \% é L v-C
(6.4CuT)
L
f
J N\
—
——=> 127CuT
-
> 12.7CuT 15.9CuT
d X
= 7 12.7CuT g. e V-A
g| (9.5CuT)
2 u
8 : J RPN " ,(X;CBUT)
12.7CuT g, V-C
| —— (12.7CuT)
6
=L " |
12.7CuT ‘
3MXM68
d
7.9CuT E;gr-A 6.4CuT g é } L V_A
(6.4CuT)
7.9CuT h — 7.9cuT QFB 6.40uT é. é i v-B W
A (6.4CuT)
AN 7.9CuT r-C 6.4CuT é é ik v-C
SA%AY " Gacan
12.7CuT
<«
——> 15.9CuT 12.7CuT
X
JREECh n v-A
(9.5CuT)
| 12.7cut g e v-B
(12.7CuT)
12.7CuT g, " V-C
| 1 * ™ (12.7CuT)|
15.9CuT  <=—— E
mi s
<
. ——— |
p 12.7CuT ‘
a Soojusvaheti k 4-kaiguline kraan u Termotakisti (gaas)
b Vaélisdhu termoandur I Summuiti v Ruum
¢ Soojusvaheti termoandur m  Tagasivoolutoru termistor w  Objektitorustiku méétmed —
vedelik
d Kollektor n Kompressor x  Objektitorustiku médtmed — gaas
e Ventilaatori mootor o Salvesti y Vedela kiilmaaine mahuti
f Labaventilaator p Gaasi sulgekraan S1PH  Kdrgréhuliliti on aktiveeritud
(automaattagastus)
g Kapillaartoru q Vedeliku sulgekraan
h Jaotur r Elektrooniline paisuklapp —= Kilmaaine vool: jahutamine
i Summuti koos filtriga s Termotakisti (vedel kilmaaine) --= Kilmaaine vool: kiitmine
j Elektromagnetklapp t Filter
Paigaldusjuhend DAIKIN 2MXM-A, 3MXM-A, 4MXM-A, 5MXM-A
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13 Tehnilised andmed

4MXM68

15.9CuT

12.7CuT

7.9CuT

12.7CuT

15.9CuT

<«
15.9CuT  <=——

15.9CuT

[9

12.7CuT

4MXM80

d 77QCUT @FA 6.4CuT S t
- = f
7.9cuT g r-B 6.4CuT g ,L ‘
i t
7.9CuT r-C 6.4CuT S t
S e
7.9CuT %FD 6.4CuT 3. % "
X
[ 127cut g. - v-A
H (9.5CuT)
L127cuT gl H7V-B
(9.5CuT)
| 127cuT g. - -C
* (12.7CuT)
| 127cuT g H7V-D
* (12.7CuT)|
‘h ,,,,,,, _

a ) 7.9CuT g r-A 6.4CuT g é } H
( 7.9cuT Qr-BSACuT \% é }
D 7.9CuT %r-c 6.4CuT g é ™
( 7.9CuT & r-D 6.4CuT g é H
2
—
f - 12.7CuT
/ \ 12.7CuT
6 15.9CuT 12.7CuT k ; \
s u N 15.9CuT X
: — 12.7CuT g. " v-A
> 4Q—‘> I—
S (9.5CuT)
° u
8 | JREAET = ,(1\2/75)
I | 127cuT g, Hle V-
| <« -
mj 1890 <= 3 12.7CuT g, " V-
A et o a
<~ N
p 12, 7C1;T T
a Soojusvaheti k 4-kaiguline kraan
b Valisdhu termoandur I Summuti
¢ Soojusvaheti termoandur m  Tagasivoolutoru termistor
d Kollektor n Kompressor
e Ventilaatori mootor o Salvesti
f Labaventilaator p Gaasi sulgekraan
g Kapillaartoru q Vedeliku sulgekraan
h Jaotur r Elektrooniline paisuklapp
i Summuti koos filtriga s Termotakisti (vedel kiilmaaine)
j Elektromagnetklapp t Filter

v-A
(6.4CuT)
v-B W
(6.4CuT)
v-C
(6.4CuT)
v-D
(6.4CuT)
v-A
(6.4CuT)
v-B W
(6.4CuT)
v-C
(6.4CuT)
v-D
(6.4CuT)
u
v
w
X
y
S1PH
-

Termotakisti (gaas)

Ruum

Objektitorustiku médtmed —
vedelik

Objektitorustiku mdédtmed — gaas
Vedela kilmaaine mahuti
Kérgrdhulliliti on aktiveeritud
(automaattagastus)

Kilmaaine vool: jahutamine
Kilmaaine vool: kiitmine

2MXM-A, 3MXM-A,

4MXM-A, SMXM-A
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5MXM90
7.90uT QFA 6.4CuT 3. é e v-A
(6.4CuT)
7.9CuT gr_B 6.4CuT é é il V-B w
(6.4CuT)
7.9CuT @FC 6.40uT \g é fr L v-C
. (6.4CuT)
— 7.9CuT r-D 6.4CuT é é L v-D
! ] 6.4cuT 9.5CuT ! (6.4CuT)
e v ngUT 7.9CuT %FE 6.40uT 3. é s v-E
(6.4CuT)
—
fd@/l)@ ——=> 12.7CuT
/ \ 12.7CuT
< K/‘ ‘\
——=> 15.9CuT 12.7CuT 7/ > 15.9CuT x
= 7 12.7CuT g . V—A
S (9.5CuT)
7 | | 1270uT g ul v-B
%l (9.5CuT)
| 127007 g e v-C
P . (12.7CuT)|
15.9CuT  <-—— 3 u _
m § [r2ror 5 " 7“V“BU
12.7CuT g v-E
————t# [ (15.9cuT)
% 7777777 ]
p 12.7c;ﬁ ‘h
a Soojusvaheti k 4-kaiguline kraan u Termotakisti (gaas)
b Valisdhu termoandur I Summuti v Ruum
¢ Soojusvaheti termoandur m  Tagasivoolutoru termistor w  Objektitorustiku mddétmed —
vedelik
d Kollektor n Kompressor x  Objektitorustiku médtmed — gaas
e Ventilaatori mootor o Salvesti y Vedela kilmaaine mahuti
f Labaventilaator p Gaasi sulgekraan S1PH Kérgrohuldliti on aktiveeritud
(automaattagastus)
g Kapillaartoru q Vedeliku sulgekraan
h Jaotur r Elektrooniline paisuklapp —= Kilmaaine vool: jahutamine
i Summuti koos filtriga s Termotakisti (vedel kiilmaaine) --=  Kiilmaaine vool: kiitmine
j Elektromagnetklapp t Filter
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