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1 A dokumentum bemutatasa

1.1 A dokumentum bemutatasa

A FIGYELEM

Ugyelien ra, hogy a beszerelés, a szervizelés, a
karbantartds, a javitdas és a felhasznalt anyagok
megfeleljenek a Daikin utasitasainak és a jogszabalyi
eléirasoknak, és a munkat kizarélag szakember végezze
el. Eurépaban, valamint az |IEC szabvanyokat hasznald
tertileteken az EN/IEC 60335-2-40 a vonatkozé szabvany.

INFORMACIO

Gy6z6djon meg réla, hogy a felhasznald rendelkezik a
nyomtatott dokumentacioval, és kérje meg, hogy O&rizze
meg azokat a késébbi hasznalathoz.

Célkozonség

Képesitett szerel6k

INFORMACIO

A készilék tapasztalt vagy képzett felhasznaldk altali
aruhazi, konnydipari vagy mez8gazdasagi, illetve nem
szakemberek altali kereskedelmi és haztartasi hasznalatra
lett tervezve.

INFORMACIO

Ez a dokumentum csak a kiltéri egység felszerelésével
kapcsolatos informaciokat tartalmazza. A beltéri egység
beszereléséhez (a  beltéri  egység felszerelése,
hitékézegcs6é csatlakoztatdsa a beltéri  egységhez,
elektromos hozalozas bekdtése a beltéri egységre...) lasd
a beltéri egység szerelési ututatojat.

Dokumentaciokészlet

Ez a dokumentum egy dokumentacidkészlet része. A teljes
dokumentaciokészlet a kdvetkezdkbdl all:

8.1 A kiiltéri egység felszerelésének befejezése ..........c.cevvrvnnnnne 21 i
9 Konfi 14 21 = Altalanos biztonsagi el6irasok:
onrigurailas . L s . . L
g i . . i o i = Biztonsagi utasitasok, melyeket izembe helyezés elétt el KELL
9.1 A készenléti energiatakarékos funkcié ismertetése .................. 21 olvasni
9.1.1 A készenléti aramtakarékossag funkcid
DEKAPCSOIASA ... 21 = Formatum: Papir (a kiltéri egység dobozaban)
92 Azelstdleges helyiség funkcio 21 = Kiiltéri egység szerelési kézikdnyve:
9.2.1 Az elsédleges helyiség funkcié bedllitasa... 21 . .
93 Az "éjszakai csendes” GZemmMOArOl .o 22 * Szerelési utasitasok
9.3.1 Az éjszakai csendes lizemmdd bekapcsolasa............ 22 = Formatum: Papir (a kiltéri egység dobozaban)
9.4 Fltés mOd Zarolasa............cccoiiiiiiiiiic e 22 . .
= Szerel6i referencia-itmutato:
9.4.1 Fltés mod zarolasa bekapcsolasa ... 22 .
95  Hiités méd zaroldsa 22 = Uzembe helyezés el6készitése, referencia adatok, ...
9.5.1 Hités mod zarolasa bekapcsoldsa...........ocoeveeene, 22 = Formatum: Digitalis fajlok a kdvetkezé webhelyen: https://
.. . www.daikin.eu. A megfelel6 modell megkereséséhez hasznalja
10 Beiizemelés 22 yan.eu. A med 9 J
a keresési funkciot ().
10.1  Ellen&rzélista betizemelés elbtt..............ocooiiiiiiiiiicie, 22
10.2  Ellendrzslista beiizemelés KBZDen ...............o.ccooocooeerrrrsserrc.e 23 A mellekelt dokumentaci6 legujabb kiadasai a helyi Daikin
10.3  Probaiizem &s teszt 23 weboldalrdl vagy a forgalmazétol szerezhetdk be.
10.3.1 A huzalozas hibaellenérzésének ismertetése.............. 23 Az eredeti dokumentum angol nyelven irédott. A mas nyelvi
10.3.2 Probaiizem végrehajtasa 23 kiadasok ennek forditasai.
10.4 A kultéri egység beinditasa 24
Szerelési kézikdnyv DAIKIN 2MXM-A, 3MXM-A, 4MXM-A, 5SMXM-A
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2 A telepitoknek sz6l6 biztonsagi utasitasok

Miiszaki technikai adatok

= A miszaki adatok legujabb verzidjanak kiegészitését a regionalis
Daikin webhelyen (nyilvanosan hozzaférhetd) szerezheti be.

= A miszaki adatok legujabb verzidjanak teljes dokumentacioéjat a
Daikin Business Portal (jelsz6 sziikséges) szerezheti be.

2

A telepitéknek sz616
biztonsagi utasitasok

A kovetkezé biztonsagi utasitasokat és szabalyokat mindig be kell

tartani.

Egység beszerelése (lasd "4 Egység beszerelése™ [» 13])

A

FIGYELEM

Az lUzembe helyezést az Uzembe helyezd szakembernek
kell elvégeznie, a felhasznalt anyagoknak és a rendszer
Osszedllitasanak meg kell felelnie a vonatkozo
eléirasoknak. Eurépaban az EN378 szabvany van
érvényben.

Beszerelési helyszin (lasd: "4.1 A berendezés helyének
elokészitése" [» 13])

VIGYAZAT

= Ellendrizze, hogy a felszerelés helye elbirja az egység
sulyat. A hibas felszerelés veszélyt okoz. Emellett
vibracié és szokatlan mikdodési zaj is jelentkezhet.

= Hagyjon elégséges szerelési teret.

= NE szerelje fel az egységet ugy, hogy az a
mennyezethez vagy a falhoz érjen, mivel ez vibraciot
okozhat.

A

FIGYELEM

A mechanikai sériilések elkerilése érdekében a
berendezést olyan helyiségben kell tarolni, ahol nem
mikodik allando gyujtoforras  (pl.: nyilt lang, mikodo
gazkészulék vagy elektromos flitéberendezés). A helyiség
méreteit az Altalanos biztonsagi el6irasok fejezetben
foglaltak hatarozzak meg.

Csoszerelés (lasd "5 Csoszerelés™ [» 15])

A

VIGYAZAT

A split rendszer cs6vezetékei és csatlakozoit oldhatatlan
kotéssel kell elvégezni a lakétéren beldl, kivéve, ha a
csatlakozok  kozvetlenil a  beltéri  egységekhez
csatlakoznak.

A

VIGYAZAT

= A szallitas soran R32 hiit6kdzeggel toltott egységeken
nem lehet helyszini forrasztast vagy hegesztést
végezni.

= A hitdérendszer beszerelése kbzben, amennyiben
legalabb egy csatlakoztatott rész hltékozeggel van
feltdltve, az alabbi kovetelményeket kell betartani:
lakoterekben tilos oldhatd kotést létrehozni az R32
hit6kdzeg csatlakozasai kozott, kivéve a beltéri
egységet kozvetlenlil a csbvezetékhez kapcsold,
helyszinen elkészitett kotést. A beltéri egységet
kdzvetlenil a csévezetékhez kapcsold, helyszinen
elkészitett kotés lehet oldhato tipusu.

A

VIGYAZAT

Cs6szereléskor NE csatlakoztassa a leagazé csoveket és
a kultéri egységet a beltéri egység csatlakoztatasa nélkil
olyan meggondolassal, hogy a beltéri egységet majd
késébb kotik ra.

A

FIGYELEM

A kompresszor bekapcsolasa el6tt a hiit6kozegcsoveket
készre kell szerelni. Ha a hitékézegcsdvek még
NINCSENEK bekétve és az elzarészelep nyitva van, akkor
a kompresszor bekapcsolasakor levegét sziv a rendszer.
Ez rendellenes nyomast hoz létre a hit6kérben, és a
berendezés karosodasahoz, sét sériléshez vezethet.

VIGYAZAT

= A nem tokéletes peremezés hitdékozeg-szivargast
okozhat.

= NE hasznadlja Ujra a cs6tokokat. A hitékdzeggaz
szivargasanak megelézése érdekében hasznaljon Uj
cs6tokokat.

= Csak az egységhez mellékelt
hasznalja. Mas hollandi anyak
hlt6kézeggaz szivargasahoz vezethet.

hollandi anyakat
hasznalata a

A

VIGYAZAT

A peremezés befejezése el6tt NE nyissa meg a
szelepeket. Ellenkezd esetben gazszivargas jelentkezhet.

A

VESZELY: ROBBANASVESZELY

A vakuumszaritas befejezése el6tt NE nyissa meg a
szelepeket.

Hiitékozeg feltoltése (lasd: "6 Hitokozeg feltoltése™ [» 18])

A

FIGYELEM

= Az egységben hasznalt hitékézeg kis mértékben
tlizveszélyes, de altalaban NEM szokott szivargas
fellépni. Ha hitékézeg-szivargas miatt a szoba
levegbjébe hiitékozeg kerll, és az nyilt langgal vagy
fitészallal érintkezik, az tlizet okozhat és artalmas
gazok keletkezhetnek.

= Kapcsoljon Kl minden tlizveszélyes fiit6késziléket,
szell6ztesse ki a helyiséget, és Iépjen kapcsolatba a
klimaberendezést forgalmazé markaképviselettel.

= Az egységet addig NEM szabad ilyenkor hasznalni,
amig azt a szakaszt, ahol a hitékézeg szivarog, egy
szakképzett szerel6 meg nem javitotta.

A

FIGYELEM

= Csak R32 hiit6kozeget haszndljon. Egyéb anyagok
robbanast és balesetet okozhatnak.

= Az R32 fluorozott, liveghazhatasu gazokat tartalmaz.
Klimavaltozasi potencial (GWP): 675. A gazokat NE
engedje a légkorbe.

= A hitékozeg feltdltése koézben MINDIG viseljen
védOkeszty(lt és védészemiveget.

FIGYELEM

Az esetleg szivargo hiitékozeg SOHA ne érjen a bérhoz.
Ellenkez6 esetben sulyos fagyasi sértilés keletkezhet.

Elektromos bekotések (lasd: "7 Elektromos bekotések” [» 19])

A

FIGYELEM

= Az Osszes huzalozast képesitett szakembernek KELL
végeznie, és meg KELL felelnie a vonatkozo
jogszabalyoknak.

= Hozzon Iétre elektromos csatlakozékat a rogzitett
huzalozashoz.

= A helyszinen beszerzett Osszes 0Osszetevének és
Osszes elektromos szerkezetnek meg KELL felelnie az
vonatkozé jogszabalyoknak.

2MXM-A, 3MXM-A, 4MXM-A, 5SMXM-A
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3 A doboz bemutatasa

A FIGYELEM

MINDIG tébberes kabelt hasznaljon tapkabelként.

A FIGYELEM

Hasznaljon minden pdlust megszakité kapcsolot, és
hagyjon legalabb 3 mm-t az érintkezési pontok kdzoétt, ami

esetében.

A FIGYELEM

Ha a tapkabel sérilt, a balesetek elkerllése érdekében a
gyartéra, a markaszervizre vagy egy hasonléan képzett
szakemberre KELL bizni a cseréjét.

A FIGYELEM

NE csatlakoztassa a tapvezetéket a beltéri egységhez. Ez
aramutést vagy tizet okozhat.

A FIGYELEM

= NE hasznalion helyben
alkatrészeket a terméken belll.

vasarolt  elektromos

= NE valassza le az elvezet6szivattyu stb. tapellatasat a
csatlakozoblokkrol. Ez aramiitést vagy tlizet okozhat.

A FIGYELEM

Az  Osszekotbkabelt tartsa tavol a szigeteletlen
rézcsovekidl, mivel az ilyen cs6vek nagyon
felforrésodhatnak.

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

Az Osszes elektronikus alkatrész (a termisztorokat is
beleértve) a tapellatasrél kapja a fesziiltséget. Csupasz
kézzel NE érintse meg.

Karbantartas és szerelés (lasd: "11 Karbantartas és
szerelés™ [» 24])

A VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

A FIGYELEM

Miel6tt a karbantartasi vagy szerelési munkakat
elkezdi, MINDIG ellenbrizze, hogy az
aramforraspanelen a halézati megszakitd le van-e
kapcsolva, tavolitsa el a biztositékokat, vagy kapcsolja
vissza az egység véddberendezéseit.

= Az elektromos alkatrészekhez az aramtalanitas utan
még 10 percig NE érjen hozza, mert azok
nagyfesziltséget adhatnak le.

= Ugyeljen arra, hogy az elektromos doboz egyes részei
felforrésodhatnak.

= Ugyeljen arra, hogy NE érintsen meg vezetd részeket.

= Az egységet NEM szabad bd vizzel lemosni! Ez
aramutést vagy tlizet okozhat.

A VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

= Ezt a kompresszort csak foldelt rendszerben szabad
hasznalni.

= A kompresszor szervizelése el6tt kapcsolja ki az
aramellatast.

= Szervizelés utan szerelje vissza a kapcsol6doboz
fedelét és szervizfedelet.

A VIGYAZAT

MINDIG viseljen védészemiveget és véddkesztydit.

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

Szilintesse meg a tapellatast, varjon legalabb 10 percet,
majd a szervizelés megkezdése el6tt mérie meg a
feszultséget a féaramkor kondenzatorainak és elektromos
alkatrészeinek kivezetésein. CSAK akkor érintse meg az
elektromos alkatrészeket, ha a fesziltség kisebb, mint
50 V (egyenaram). A kivezetések pontos helyét a
huzalozasi rajz segitségével hatarozhatja meg.

A kiiltéri egység felszerelésének befejezése (lasd "8 A kiiltéri
egység felszerelésének befejezése™ [ 21])

A VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

= Gondoskodjon rola, hogy a rendszer megfeleléen
foldelve legyen.

= Szervizelés el6tt kapcsolja ki a tapellatast.

= Az aramellatas bekapcsolasa el6tt szerelie fel a
kapcsolodoboz fedelét.

Belizemelés (lasd: "10 Belizemelés" > 22])

A VIGYAZAT

A beltéri egységeken valé munka kézben NEM szabad
probaiizemeltetést végezni.

A probalzem alatt NEM CSAK a kuiltéri egység, de a
csatlakoztatott beltéri egységek is mikodnek. A
probalizemeltetés kdzben a beltéri egységeken végzett
munka veszélyes.

A VIGYAZAT

NE dugja az ujjat, botot vagy mas targyat a levegé be-
vagy kimenetéhez. A ventilatorvédét NE vegye le. A
ventilator gyors forgasa sérilést okozhat.

VESZELY: ROBBANASVESZELY

= A kompresszor eltavolitdsahoz hasznaljon csévagot.
= NE hasznaljon keményforraszté pisztolyt.

= Csak jovahagyott hiit6kozegeket és kenbanyagokat
hasznaljon.

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

Csupasz kézzel NE érintse meg a kompresszort.

3 A doboz bemutatasa

3.1 Kultéri egység

311 Tartozékok leszerelése a kiiltéri egységrol

Ellenérizze, hogy az egységhez rendelkezésre allnak-e az alabbi
tartozékok.

a b c d e
1% 1% 1% |1x

a Kultéri egység szerelési kézikonyve

Szerelési kézikdnyv
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4 Egység beszerelése

b Altalanos biztonsagi eléirasok

Cimke a fluortartalmu, tveghazhatast okoz6 gazokrol
Fluorozott, iveghazhatasu gazokra figyelmeztet6
tébbnyelvi cimke

Energiacimke

Csavaros zacsko. A csavarok az elektromos vezetékek
régzitészalagjanak felerésitésére szolgalnak.
Leeresztésapka (kicsi)

Leeresztésapka (nagy)

Sz(ikité szerelvény

Kondenzvizgyijté

o0

-

—_——-TJQ

4 Egység beszerelése

A FIGYELEM

Az lUzembe helyezést az Uzembe helyezd szakembernek
kell elvégeznie, a felhasznalt anyagoknak és a rendszer
Osszedllitdésanak meg kell felelnie a vonatkozo
eléirasoknak. Eurépaban az EN378 szabvany van
érvényben.

4.1 A berendezés helyének
elbkészitése

A FIGYELEM

A mechanikai sériilések elkerilése érdekében a
berendezést olyan helyiségben kell tarolni, ahol nem
mikodik allandd gyujtéforras (pl.: nyilt lang, mikodd
gazkésziilék vagy elektromos flitéberendezés). A helyiség
méreteit az Altalanos biztonsagi eldirasok fejezetben
foglaltak hatarozzak meg.

411 A kiiltéri egység lizembe helyezései
kovetelményei

Vegye figyelembe a térkdzokkel kapcsolatos kdvetkez6 iranyelveket:
>100 >350

<1200

N1 11 b [>100

—————
~E=

114 ib]>100

(—
~E=

a Levegd6kimenet
b Levegébemenet

A mennyezettdl legyen legalabb 300 mm hely a szereléshez és
250 mm a vezetékek és csovek szervizeléséhez.

@ MEGJEGYZES

A kultéri egység kimeneti oldalan a fal magassaganak
<1200 mm-nek KELL lenni.

a Terel6lemez

b Uralkodé szélirany

¢ Levegbkimenet
NE szerelije fel az egységet olyan helyen, ahol zavardé lehet a
mikodés hangja (példaul halédszoba kdzelében).

Megjegyzés: Ha tényleges lzembehelyezési feltételek mellett méri
a hangot, a kdrnyezeti hang- és zajvisszaver6dés miatt a mért érték
magasabb lehet a miszaki adatok kézikdnyvében, a Hangtartomany
alatt emlitett hangnyomasszintnél.

INFORMACIO

A hangnyomasszint 70 dBA alatti.

A kiltéri egységet kizarolag kultéri hasznalatra, és az alabbi
tartomanyba es6 kornyezeti h&mérsékletre tervezték (hacsak
masként nincs megadva a csatlakoztatott beltéri egység hasznalati
Utmutatdjaban):

Fiités mod
—-15~24°C DB

Hités mod
-10~46°C DB

41.2 A kiultéri egység lizembe helyezései
kovetelményei hideg éghajlaton

Védje a kultéri egységet a kozvetlen havazastol, és Ugyeljen ra,
hogy a kultéri egységet SOHA ne boritsa be a hé.

Hotol védo fedél vagy flilke
Allvany

Uralkodé szélirany
Levegbkimenet

Q0T

Ajanlott legalabb 150 mm (er6s havazasnak kitett teruleteken
300 mm) szabad helyet hagyni az egység alatt. Emellett Ggyeljen
arra is, hogy legalabb 100 mm-rel magasabban helyezze el az

2MXM-A, 3MXM-A, 4AMXM-A, 5SMXM-A
R32 Split sorozat
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4 Egység beszerelése

egységet, mint a varhaté legmagasabb hoszint. Szikség esetén
helyezze allvanyra. Tovabbi informacidkat lasd: "4.2 A kiltéri egység
felszerelése" [» 14].

Olyan helyeken, ahol er6s havazas lehetséges, nagyon fontos olyan
lzembe helyezési helyet valasztani, ahol a hé NINCS hatassal az
egység mikddésére. Ha oldaliranyd havazas is lehetséges,
biztositja, hogy a hécserélét NE érje a hd. Sziikség esetén szereljen
fel hotol védo fedelet vagy flilkét és allvanyt.

4.2 A kultéri egység felszerelése

4.21 A felszereléshez hasznalt struktira
biztositasa

Hasznaljon vibraciocsdkkentd gumilapot (nem tartozék) olyan
esetekben, amikor a vibracio atterjedhet az éplletre.

A berendezést kdzvetlenll egy beton alapu tornacra vagy mas
szilard fellletre lehet helyezni, ha a kondenzviz-elvezetés megfeleld.

Készitse el6 az M8 vagy M10 alapozatcsavarok, anyak és
csavaralatétek 4 készletét (nem tartozek).

| 5
i

20 mm

1
(mm)

a 100 mm a varhat6 hoszint felett

4.2.2 A kiiltéri egység felszerelése

A“‘:u(@@‘

] [wanno

“4:“@4@4

4.2.3 A vizelvezetés biztositasa

MEGJEGYZES

Hideg teruleten NE hasznaljon kondenzvizgydijtét, tomlét
és sapkakat (nagy, kicsi) a kiiltéri egységhez. Tegye meg
a szlkséges lépéseket, hogy a kiurulé6 kondenzviz NE
FAGYHASSON meg.

MEGJEGYZES

Ha a kiltéri egység kondenzviz-kivezeté nyilasait az
alapzat vagy az aljzat takarja, akkor tegyen tovabbi
magasitast az egység ala, hogy legalabb 30 mm magasan
legyenek a kultéri egység labai.

= Sziikség esetén a vizelvezetéshez hasznaljon kondenzgydijtét.

B

a Kondenzviz-kivezetd lyuk

A kondenzvizlefolyok lezarasa és a
kondenzvizgyiijtd csatlakoztatasa

1 Szerelje fel a leeresztésapkakat (f és g tartozék). Ellendrizze,
hogy a leeresztésapkak széle teljesen elzarja a furatokat.

2 Szerelje fel a kondenzvizgydiijtét.
a b cb
O e O IO
Qoooo (o

a Kondenzviz-kivezetd lyuk. Szerelje fel a leeresztésapkat
(nagy).

b Kondenzviz-kivezetd lyuk. Szerelje fel a leeresztésapkat
(kicsi).

¢ Kondenzviz-kivezetd lyuk a kondenzvizgyjt6hoz

Szerelési kézikdnyv
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5 Csoszerelés

5 Csoszerelés

5.1 A hiitékozegcsovek elokészitése

511 Hiitékozegcsovekre vonatkozo elbirasok

Kils6 atméro

Keménységi fok

Falvastagsag (t)
@

(9)
6,4 mm (1/4")  |Lagy (O) 0,8 mm 2
9,5 mm (3/8") @i

12,7 mm (1/2")

15,9 mm (5/8")

=1 mm

A VIGYAZAT

A split rendszer csévezetékei és csatlakozoéit oldhatatlan
kotéssel kell elvégezni a lakotéren belll, kivéve, ha a
csatlakozok  kozvetlenil a  beltéri  egységekhez
csatlakoznak.

MEGJEGYZES

A hitékdzeghez alkalmas csévezetékeket és az egyéb
nyomastarté alkatrészeket kell hasznalni. A
hitékdzegcsodvek elbirt anyaga a hitékézeghez vald,
foszforsavval dezoxidalt varratmentes rézcsé.

= A csOveken bellli idegen anyag mennyisége — beleértve a gyari

@ A vonatkozo jogszabalyoktdl és az egység maximalis tizemi
nyomasatol fliggben (lasd: "PS High" az egység adattablajan)
nagyobb falvastagsagu csévezetékre lehet sziikség.

5.1.2

A hiitokozegcsovek szigetelése

= Szigeteléanyagként polietilén habot hasznaljon:

= amelynek a hévezetési tényezéje 0,041 és 0,052 W/mK (0,035
és 0,045 kcal/mh°C) koz6tt van

= amelynek héallésaga legalabb 120°C

= Szigetelés vastagsaga

: o s . Cso kiils6 atmérdje | Szigetelés bels6 Szigetelési
olajszennyezddést — legfeljebb 30 mg/10 m lehet. @) &tmérdje (3)) vastags4g (t)
Hitékozegcsovek atmérdje 6,4 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm
2MXM68 9,5 mm (3/8") 10~14 mm 213 mm
" N >
Folyadeékcsdvek 2x 36,4 mm (1/4") 12,7 mm (1/2") 14~16 mm =13 mm
Gazcsovek 1x @9,5 mm (3/8") 15,9 mm (5/8") 16~20 mm =13 mm
1x @12,7 mm (1/2")
3MXM40, 3MXM52, 3MXM68
Folyadékcsbvek 3x @6,4 mm (1/4")
Gazcsovek 1x @9,5 mm (3/8") Ha a hémerseklet 30°C-nal magasabb, és a relativ paratartalom
. nagyobb, mint RH 80%, akkor a szigeteléanyag vastagsaganak
2x @12,7 mm (1/2") legalabb 20 mm-nek kell lennie, hogy ne csapodjon para a
AMXM68 szigetelés feluletére.
Folyadékcsovek 4% @6,4 mm (1/4") A gaz- és hitékozeg-folyadékcsdvekhez kulonallé hészigeteld
: csdveket hasznaljon.
Gézcsovek 2x @9,5 mm (3/8") !
2x @312,7 mm (1/2") 51.3 Hiiték6zegcs6 hossza és szintkiilonbsége
4MXM80 INFORMACIO
Folyadékcsdvek 4x 26,4 mm (1/4") Hibrid, multi alkalmazasok és multi telepitésii DGW
Gazcsovek 1% &9,5 mm (3/8") generatornal a neltéri egység szerelési kézikdnyve
1% @12,7 mm (1/2") ismerteti a megengedett legnagyobb hitékézegcsd-hossz
’ és a szintkllonbség értékét.
2x @15,9 mm (5/8") ) . - - )
Minél révidebbek a hiitékézegcsévek, annal jobb a rendszer
5MXM90 teljesitménye.
Folyadékcsdvek 5x @6,4 mm (1/4") A cs6hossznak és a szintkilonbségnek meg kell felelni az alabbi
Gazcsovek 2x 9,5 mm (3/8") elGirasoknak.
1% @12,7 mm (1/2") A megengedett legkisebb hossz egy helyiségre szamolva 3 m.
2x 315,9 mm (5/8") Kiltéri egység |Az egyes beltéri Hitokozegcsovek
. egységekhez mené teljes hossza
INFORMACIO hiitékdzegcsovek
A beltéri egységek alapjan sziikitd hasznalatara lehet 2MXMe8, s25m <50m
sziikség. Tovabbi informaciokat lasd: "5.2.1 Csatlakozas a SMXM40,
kiltéri és a beltéri egységek kozott, szkits SMXMS52,
elemmel" > 16]. 3SMXM68
4MXM68 <60 m
Hiitokozegcsovek anyaga AMXMS80 <70 m
= Csészerelési anyag: Csak foszforsavval dezoxidalt varratmentes SMXM90 <75m
rézcsé hasznalhato
= Hollandianyas kotések: Kizaroélag lagyitott anyagot hasznaljon.
= A cs6 keménységi foka és falvastagsaga:
2MXM-A, 3MXM-A, 4AMXM-A, 5SMXM-A DAIKIN Szerelési kézikdnyv
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5 Csoszerelés

INFORMACIO Port Osztaly Sziikité
3MXM40 vagy 3MXM52 kiiltéri egységek és CVXM-A és/ B (212,7 mm) 15, 20, 25, 35, (42)@ |2+4
vagy FVXM-A beltéri egységek kombinacidjanal a teljes 42, 50, 60 _
:‘;)Lyrﬁkony hitékézegcsd hosszanak <30 méternek KELL 3MXM40
— — — — A (99,5 mm) 15, 20, 25, 35 —
Kulte'rl-belterl Belterl-belterl B +C (@12,7 mm) 15. 20, 25, 35 244
egyseg egyseg
szintkiilonbsége szintkiilonbsége 3MXM52
A kiiltéri egység <15m <7,5m A (29,5 mm) 15, 20, 25, 35, (42)@ |—
magasabban van, B + C (412,7 mm) 15, 20, 25, 35 2+4
mint a beltéri egység 42 50 —
A kultéri egyseg <7,5m <15m 3MXM68
alacsonyabban van, °
mint a beltéri egység A (99,5 mm) 15, 20, 25, 35, (42)® |—
B+ C (912,7 mm) 15, 20, 25, 35, 42 2+4
52 A hiitékdzegcsovek 50, 60 -
- 4MXM68
csatlakoztatasa
A+ B (29,5 mm) 15, 20, 25, 35, (42)@ |—
VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE C+D(@127mm) 15,20, 25, 35, (42)® |2+4
- 42, 50, 60 —
A VIGYAZAT AMXM80
= A szallitas soran R32 hiit6kozeggel toltétt egyseégeken A (29,5 mm) 15, 20, 25, 35, (42)@ |—
ngm Ighet helyszini forrasztast vagy hegesztést B (@12,7 mm) 15, 20, 25, 35, (42)° |2+4
végezni.
42, 50, 60 —
= A hitérendszer beszerelése kbdzben, amennyiben o
legalabb egy csatlakoztatott rész hiitskdzeggel van C+D (@159 mm) 15,20, 25, 35, (42)? |5+6
feltdltve, az alabbi kovetelményeket kell betartani: 42, 50, 60 1+3
lakéterekben tilos oldhatd kotést Iétrehozni az R32 71 _
hlt6kézeg csatlakozasai kozott, kivéve a beltéri
egységet kozvetlenlil a csbvezetékhez kapcsold, SMXMS90
helyszinen elkészitett kotést. A beltéri egységet A+ B (29,5 mm) 15, 20, 25, 35, (42)® |—
kozvetlenll a csévezetékhez kapcsold, helyszinen C (@12,7 mm) 15, 20, 25, 35, (42)@ |2+4
elkészitett kotés lehet oldhaté tipusu. 42, 50, 60 _
A VIGYAZAT D + E (915,9 mm) 15, 20, 25, 35, (42)@ |5+6
Csészereléskor NE csatlakoztassa a ledagazd csdveket és 42, 50, 60 1+3
a kultéri egységet a beltéri egység csatlakoztatasa nélkil 71 _
ol,ya”n m(..a.,g.gorjdolassal, hogy a beltéri egységet majd @ Csak FTXM42R csatlakoztatasa esetén.
késébb kotik ra.
5.2.1 Csatlakozas a kiiltéri és a beltéri egységek 7/@\7/@\7 (}(j /7N
kozott, sziikité elemmel NN Y & %Ty
INFORMACIO : | i : | |
Ch o
= Multi telepitési DHW generatorok esetében hasznalja ‘ ‘ g‘z g‘z ‘ Q‘;
ugyanazt a sz(kitét, mint a 20. osztalya beltéri 1 2 3 4 5 6
egységeknél. P .
Sziikito tipusa Csatlakozas
= Multi telepitésii hibrid egységeknél a kézikdnyv

ismerteti a teljesitményosztalyt és a megfeleld szikit6t.

A kiiltéri egységhez csatlakoztathaté 6sszes beltéri egység

teljesitményosztalya:

15,9 mm — 12,7 mm

@12,7 mm — @9,5 mm

@15,9 mm — @12,7 mm

Ol WOIN|~

- - - " @12,7 mm — @9,5 mm
Kultéri egység Osszes beltéri egység
teljesitményosztalya ©15,9 mm — 9,5 mm
2MXM68 <10.2 kW @15,9 mm — @9,5 mm
3MXM40 <7,0 kW Csatlakozasi példak:
3MXM52 £9,0 kW « Egy ©12,7 mm-es csb csatlakoztatasa @159 mm gazcsd
3MXM68, 4MXM68 <11,0 kKW csatlakozojara
4MXM80 <14,5 kKW a b c (Ii e
5MXM90 <15,6 kW TL | ) ||h | |h_ ]
- _ _ [ 1 D)
Port |Osztaly |szikits lt J | | O
2MXM68 —
A (29,5 mm) ‘15’ 20, 25, 35, (42)® ‘_ a Kiiltéri egység csatlakozoéja

b 1.sz. szlkité

Szerelési kézikdnyv
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5 Csoszerelés

¢ 3. sz sz(kitd
d @15,9 mm hollandi anya
e Egységek kozotti csévezeték

= Egy @95 mm-es cs6 csatlakoztatasa @159 mm gazcsé
csatlakozojara

a b c d e

[ N

N N e |
b

[l ™D ]

Kultéri egység csatlakozdja
6. sz. szlkit6

5. sz. szlkit6

29,5 mm hollandi anya
Egységek kozotti csévezeték

Q0T O

= Egy @95 mm-es csé csatlakoztatdsa ©@12,7 mm gazcsé
csatlakozojara

b c d e

a €
S N S S
HID 0 =8

D)
O

Kultéri egység csatlakozoéja
2. sz. sz(kit6é

4. sz. sz(kit6é

12,7 mm hollandi anya
Egységek kozotti csévezeték

®Q 0T

Kenjen egy réteg hit6gépolajat a kiltéri egység menetes
csatlakozodjara, ahova a hollandi anya illeszkedni fog.

Hollandi anya (mm) Meghuzényomaték (Nm)
@9,5 33~39
@12,7 50~60
15,9 62~75

MEGJEGYZES

A menet és a hollandi anyak sérllésének megel6zése
érdekében a meghlzashoz megfeleld kulcsot kell
hasznalni. Ugyelien ra, hogy NE hlzza tal az anyat,
ellenkezd esetben a kisebb cs6 megsérilhet (a normal
nyomaték kb.2/3-at alkalmazza).

5.2.2 Hiitékozegcsovek csatlakoztatasa a
kiiltéri egységhez

= Csobhossz. A helyszini csévek hosszat a lehetd legrévidebbre
tervezze.

= Csovek védelme. A helyszini csoveket védje a fizikai
sérilésektdl.

A FIGYELEM

A kompresszor bekapcsolasa el6tt a hiit6kozegcsoveket
készre kell szerelni. Ha a hitékézegcsévek még
NINCSENEK bekétve és az elzardszelep nyitva van, akkor
a kompresszor bekapcsolasakor levegét sziv a rendszer.
Ez rendellenes nyomast hoz létre a hiit6kérben, és a
berendezés karosodasahoz, sét sériiléshez vezethet.

a

] % 0 T .

=" -~wa
[]
®
o
®
=

a Folyadékelzaro szelep
b Gazelzaroszelep
¢ Szervizcsatlakozé
2 Csatlakoztassa a gaz hiitékozeg csatlakozasat a beltéri
egységbdl a kiltéri egység gazelzard szelepéhez.

MEGJEGYZES
Ajanlott a beltéri és a kiltéri egység kozott a
hit6kdzegcsdveket  kabelcsatornaba  szerelni  vagy

ragasztoszalaggal bevonni.

5.3 A hiitékozegcsovek ellenérzése

5.3.1 A szivargas ellenérzése

MEGJEGYZES

NE lépje at az egység maximalis mikodési nyomasat
(lasd: “PS High” az egység adattablajan).

1 Csatlakoztassa a folyékony h{itékozeg csatlakozasat a beltéri
egyseégbdl a kultéri egység folyadékelzaro szelepéhez.

MEGJEGYZES

MINDIG szerezzen be kereskedelmi forgalombdl egy erre
a célra ajanlott buborékproba-oldatot.

SOHA ne hasznaljon szappanos vizet:

= A szappanos viz hatasara megrepedhetnek az
alkatrészek, példaul a hollandi anyak vagy a
szelepsapkak.

= A szappanos viz sét tartalmazhat, amely magaba
szivja a nedvességet, és a csévezeték lehilésekor
megfagy.

= A szappanos viz ammoniat tartalmaz, amely
korrodalhatja a cs6csatlakozasokat (a réz hollandi anya
és a bilincs kozott).

1 Toltse fel a rendszert nitrogéngazzal legalabb 200 kPa (2 bar)
tdlnyomasig. Ajanlott 3000 kPa (30 bar) nyomas ala helyezni az
apro szivargasok kimutatasa érdekében.

2 Keressen szivargasokat ugy, hogy minden csatlakozason
buboréktesztes oldatot hasznal.

3 Fuvassa ki az 6sszes nitrogéngazt.

5.3.2 Vakuumszivattyus szaritas végrehajtasa

VESZELY: ROBBANASVESZELY

A vakuumszaritas befejezése el6tt NE nyissa meg a
szelepeket.

1 Vakuumszivattylzza a rendszert, amig a gyUjtécsén a nyomas
-0,1 MPa-t (-1 bar) nem jeldl.

2 Hagyja igy 4-5 percig, majd ellenérizze a nyomast:
Akkor...

Ha a nyomas...

Nem valtozik Nincs nedvesség a
rendszerben. Az eljaras kész.
Novekszik Nedvesség van a

rendszerben. Lépjen a
kovetkez6 lépésre.

2MXM-A, 3MXM-A, 4AMXM-A, 5SMXM-A
R32 Split sorozat
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6 Hiitokozeg feltoltése

3 Uritse ki a rendszert legalabb 2 orara -0,1 MPa (-1 bar)
vakuumnyomasra.

4 A szivattyd KIKAPCSOLASA utan ellenérizze a nyomast
legalabb 1 6ran keresztuil.

5 Ha NEM ¢éri el a célvakuumot, vagy NEM TUDJA fenntartani a
vakuumot 1 éran keresztll, tegye a kovetkezéket:

= Ellenérizze Ujra, hogy van-e szivargas.
= Hajtsa végre ismét a vakuumszivattyus szaritast.

MEGJEGYZES

A csBszerelés és a vakuumszaritas elvégzése utan ne
feledje kinyitni az elzardszelepeket. Ha a rendszert elzart

szelepekkel mikodtetik, akkor ~meghibasodhat a
kompresszor.
6 Hlitékozeg feltoltése

6.1 A hiitékozegrél

A termék fluorozott, iveghazhatasu gazokat tartalmaz. NEM szabad
a gazokat a légkorbe engedni.

HUtékozeg tipusa: R32

Globalis felmelegedési potencial (GWP): 675

A vonatkozd jogszabalyoktdl fliggéen rendszeres ellenérzések
lehetnek szikségesek a hiit6kdzeg-szivargasok vizsgalatara.
Tovabbi informaciéért forduljon a beszerel6jéhez.

& FIGYELMEZTETES: ENYHEN TUZVESZELYES ANYAG

Az egység belsejében keringd hiitékozeg kis mértékben
tlizveszélyes.

A FIGYELEM

= Az egységben hasznalt hit6kdzeg kis meértékben
tlizveszélyes, de altalaban NEM szokott szivargas
fellépni. Ha hitékdzeg-szivargas miatt a szoba
levegdjébe hiitdkozeg kerll, és az nyilt langgal vagy
fitészallal érintkezik, az tlizet okozhat és artalmas
gazok keletkezhetnek.

= Kapcsoljon Kl minden tlizveszélyes flit6készuléket,
szelléztesse ki a helyiséget, és Iépjen kapcsolatba a
klimaberendezést forgalmazo markaképviselettel.

= Az egységet addig NEM szabad ilyenkor hasznalni,
amig azt a szakaszt, ahol a hitékdzeg szivarog, egy
szakképzett szerel6 meg nem javitotta.

A FIGYELEM

A mechanikai sériilések elkerulése érdekében a
berendezést olyan helyiségben kell tarolni, ahol nem
mikodik allandd gyujtéforras  (pl.: nyilt lang, makoédd
gazkészulek vagy elektromos fltéberendezés). A helyiség
méreteit az Altalanos biztonsagi eléirasok fejezetben
foglaltak hatarozzak meg.

FIGYELEM

= TILOS atlyukasztani vagy égésnek kitenni a
hitékozeget keringetd alkatrészeket.

= A jégmentesité6 folyamat felgyorsitasahoz vagy a
tisztitashoz kizarélag a gyarto altal javasolt eszkozoket
hasznalja, mas anyagot vagy eljarast TILOS hasznalni.

= Felhivjuk figyelmét, hogy a hiitékézeg szagtalan.

A FIGYELEM

Az esetleg szivargd hiitékozeg SOHA ne érjen a bdérhoz.
Ellenkezd esetben sulyos fagyasi sérilés keletkezhet.

@ MEGJEGYZES

A fluortartalmu, liveghazhatast okozé gazokra vonatkozo
jogi szabdlyok szerint az egységbe toltott hiit6kozeget
tomeg és CO, kibocsatas egyenérték alapjan is fel kell
tintetni.

Képlet a CO,egyenértékii kibocsatas tonnaban
kifejezett szamitasahoz: Hit6kozeg GWP értéke x a
betdltott hiitbkdzeg teljes mennyiségével [kg-ban]/1000

Tovabbi informaciéért forduljon a beszerel&jéhez.

6.2 Az utantoltott hiitékozeg-
mennyiség meghatarozasa

Ha az 6sszes Akkor...
folyadékcso
hossza...
<30 m NE adjon hozza tovabbi hiitékdzeget.
>30 m R=(folyadékcsovek teljes hossza (m)—
30 m)x0,020
R=tovabbi toltés (kg)(0,1 kg-os egységekre
kerekitve)

INFORMACIO

A cs6hossz a folyadékcsovek egyiranyu hossza.

INFORMACIO

Ht6kozeg utantoltése NEM engedélyezett 3MXM40 vagy
3MXM52 kiltéri egységek és CVXM-A és/vagy FVXM-A
beltéri egységek kombinacidjanal. A teljes cs6hossznak
<30 méternek KELL lenni.

Megengedett legnagyobb hiitékzeg-mennyiség
3MXM40, 3MXM52 2,2 kg
3MXM68, 2MXM68 2,4 kg
4MXM68 2,6 kg
4MXM80 3,2 kg
5MXM90 3,3 kg

6.3 A teljes ujratoltéshez sziikséges
mennyiség meghatarozasa

INFORMACIO

Amennyiben teljes feltdltés sziikséges, a hltékozeg teljes
mennyisége a kovetkezd: a gyari hitékdzeg-mennyiség
(lasd az egység adattablajat) + a meghatarozott tovabbi
mennyiség.

6.4 A hiitékozeg-utantoltése

FIGYELEM

= Csak R32 hitékozeget hasznaljon. Egyéb anyagok
robbanast és balesetet okozhatnak.

= Az R32 fluorozott, Uveghazhatasu gazokat tartalmaz.
Klimavaltozasi potencial (GWP): 675. A gazokat NE
engedje a légkorbe.

= A hitékozeg feltdltése koézben MINDIG viselien
védokesztylit és védészemuveget.

Elofeltétel: A hitékozeg betoltése elétt ellendrizze, hogy a
hit6kézegcsé  csatlakozik, és elvégezte az ellen6rizést
(tdbmitettségviszgalat és vakuumszaritas).

1 Csatlakoztassa a hltékézeghengert a szervizcsatlakozéhoz.

2 Toltse be a tovabbi hitékézeg-mennyiséget.

Szerelési kézikdnyv
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7 Elektromos bekotések

3 Nyissa ki a gazelzardszelepet. FIGYELEM
. Ha a tapkabel sérilt, a balesetek elkerllése érdekében a
6.5 A quortartaImu, uveghazhatast gyartora, a markaszervizre vagy egy hasonloan képzett
okozd gézokra vontakozé cimke szakemberre KELL bizni a cseréjét.
felragasztasa A FIGYELEM
1 Téltse ki a cimkét az alabbiak szerint: NE csatlakoztassa a tapvezetéket a beltéri egységhez. Ez
aramitést vagy tiizet okozhat.
M Contains i gl gases a
= FIGYELEM
RXXX] ©-[ Jka——b JAN
T WX _ = NE haszndlijon helyben vasarolt elektromos
2 _:lkg ¢ alkatrészeket a terméken belll.
r. 9 90+0-= kg ——d = NE valassza le az elvezet6szivattyu stb. tapellatasat a
GWPxkg _| csatlakozoblokkrol. Ez aramiitést vagy tlizet okozhat.
o000 tCOeq— e
Ha a fluortartalmu, Giveghazhatast okoz6 gazokra A FIGYELEM
vonatkozo tébbnyelvii cimkét is mellékelték az Az  Osszekotbkabelt tartsa tavol a  szigeteletlen
egységhez, (lasd a tartozékoknal), tépje le a megfeleld rézcsévektsl, mivel az ilyen csévek  nagyon

nyelvili cimkét, és ragassza az a folé.
b  Gyari hiit6kdzeg-toltetének mennyisége: lasd a
berendezés adattablajat
Htékozeg-utantdltési mennyiség
Teljes hiit6kdzeg-mennyiség

felforrésodhatnak.

A VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

A Ripag-4 X N Az Osszes elektronikus alkatrész (a termisztorokat is
e Ateljes hiitokozeg-felibltés liveghazhatastgaz- beleértve) a tapellatasrdl kapja a fesziiltséget. Csupasz
kibocsatasa megfelel6 értékl tonna CO,-ban kifejezve. P Pl @ =ty )

f GWP = globalis felmelegedési potencial (Global Warming kézzel NE érintse meg.
Potential)

@ MEGJEGYZES

Qo

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

Sziintesse meg a tapellatast, varjon legalabb 10 percet,

A fluortartalmu, Giveghazhatast okozé gazokra vonatkozo majd a szervizelés megkezdése el6tt mérie meg a
jogi szabalyok szerint az egysegbe toltott hitékdzeget fesziltséget a féaramkoér kondenzatorainak és elektromos
témeg és CO, kibocséatas egyenérték alapjan is fel kell alkatrészeinek kivezetésein. CSAK akkor érintse meg az
thntetni. elektromos alkatrészeket, ha a feszlltség kisebb, mint
Képlet a CO,egyenértékii kibocsatas tonnaban 50 V (egyenaram). A kivezetések pontos helyét a
kifejezett szamitasahoz: Hiitékdzeg GWP értéke x a huzalozasi rajz segitségével hatarozhatja meg.

betdltott hiitékozeg teljes mennyiségével [kg-ban]/1000 a

A hltékozeg-utantoltési cimkén szereplé GWP értéket

'SH | | ET T W\u
hasznalja. @[5““ ® F
AL2 AL1 »

L . p . . L. . . 1O Ny 8
2 Rogzitse a cimkét a kultéri egység belsejére, a gaz- és ryue 2 Pl
folyadékelzard szelepek kdzelébe. b— Ny S L i_e
L - 00
N —.-

I
i gS 0
T

v ¢ ] CHENI ol R
7 Elektromos bekotések [ el
A VESZELY: ARAMUTES VESZELYE : \Dgé % ﬁ é%

= g
N
=NV a I
O e h
A\ FIGYELEM ___I_ S T:
= Az Gsszes huzalozast képesitett szakembernek KELL d—-@‘ — H .
végeznie, és meg KELL felelnie a vonatkozd o >0 I N Iy
jogszabalyoknak.

= Hozzon Iétre elektromos csatlakozokat a rogzitett a AL1, AL2 - szolenoidszelep huzalkivezetés csatlakoz6*
huzalozashoz. b S20~24 - elektronikus szabalyozdszelep huzalkivezetés
. .. .. L . (A, B, C, D, E helyiség)*
= A helyszinen beszerzett Osszes OsszetevOnek és ¢ S40 — hévédelmi relé huzalkivezetés és tiinyomas-

Osszes elektromos szerkezetnek meg KELL felelnie az kapcsol6 csatlakozoéja*

vonatkoz6 jogszabalyoknak. d Multiméter (DC fesziltségtartomany)
e S90~93 — termisztor huzalkivezetés csatlakozdja
FIGYELEM f S70 - ventilatormotor huzalkivezetés csatlakozoja
A g S80 4 utas szelep huzalcsatlakozéja
MINDIG tébberes kabelt hasznaljon tapkabelként. h  Kompresszor huzalkivezetés csatlakozoja
*Modelltél fliggben eltéréek lehetnek.
A FIGYELEM
Hasznaljon minden polust megszakitd kapcsolot, és
hagyjon legalabb 3 mm-t az érintkezési pontok kozott, ami
telies levalasztast biztosit lll-as kategériaju tulfesziltség
esetében.
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7 Elektromos bekotések

71 A szabvanyos elektromos
alkatrészek paraméterei

Alkatrész

Téapkabel Fesziltség 220~240 V
Fazis 1~
Frekvencia 50 Hz

Lasd az alébbi tablazatot
(A)
4-eres kabel 1,5 mm? vagy
2,5 mm? 220~240 V
feszultséghez
HO5RN-F (60245 IEC 57)
Lasd az aldbbi tablazatot
(B)
A méretezésnek meg KELL
felelnie a helyi el6irasoknak

Vezeték tipusa

Osszekotékabel (beltériekiiltéri)

Javasolt aramkori megszakitéd

Maradékarammal mikodé eszkdz

Modell A B
3MXM40 3-eres kabel, 2,5 mm? 16 A
2MXM68, HOSRN-F (60245 IEC 57) 20A
gm¥mgg HO7RN-F (60245 IEC 66)
4MXM68 3-eres kabel, 4,0 mm?

HO7RN-F (60245 IEC 66)
4MXM80 3-eres kabel, 4,0 mm? 25A
5MXM90 HO7RN-F (60245 IEC 66) 32A

Az elektromos berendezés megfelel az EN/IEC 61000-3-12
eléirasainak  (europai/nemzetkézi miszaki szabvany, amely
meghatarozza a haztartasi kisfeszlltségli rendszerekre kapcsolt,
fazisonként >16 A és <75 A bemeneti aramiu berendezések
harmonikus aramkibocsatasanak hatarértékeit.

7.2 Az elektromos huzalozas
csatlakoztatasa a kultéri
egységhez

1 Vegye le a kapcsolédoboz fedelét (1 csavar).

2 Kosse be a beltéri és a kiltéri egységek kodzotti vezetékeket,
figyelve a csatlakozon a szamokra. Ugyelijen ra, hogy a
csoveken és a vezetékeken lathato jeldlések egyezzenek.

3 Ugyelien a megfeleld helyiség vezetékeinek helyes
csatlakoztatasra.

Helyiség csatlakoztatéja (A, B, C, D, E)*
Aramkori megszakitd

Maradékarammal miikédé eszkoz
Tapfeszlltség-kabelek

Helyiség 0sszekotévezetéke (A, B, C, D, E)*

©OQ0TQ

*Modelltél fliggben eltéréek lehetnek.

4 A csatlakozon a
csillagcsavarhuzéval.

csavarokat hlzza meg jol

5 Finoman meghuzva ellendrizze, hogy a vezetékek nem valtak
le a csatlakozérdl.

6 A vezetékbilincset er6sen meg kell szoritani, hogy a
vezetékekre ne hathasson kulsé eré.

A vezetéket a védblemez aljan talalhaté nyilason vezesse el.

Ugyelien ra, hogy az elektromos vezeték ne érintkezzen a
gazcsovekkel.

|
=

00000
PLEE L [kELL

584

a Vezetékbilincs

9 Szerelje vissza a kapcsolédoboz fedelét és a szervizfedelet.

Szerelési kézikdnyv
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8 A kiiltéri egység felszerelésének befejezése

8 A kiiltéri egység
felszerelésének befejezése

8.1 A kiultéri egység felszerelésének
befejezése

A VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

= Gondoskodjon réla, hogy a rendszer megfeleléen
foldelve legyen.

= Szervizelés el6tt kapcsolja ki a tapellatast.

= Az aramellatas bekapcsolasa el6tt szerelie fel a
kapcsolddoboz fedelét.

1 Szigetelje és rogzitse a hiitékdzegcsoveket és a kabeleket a
koévetkezodk szerint:

Gézcsd

Gazcso szigetelés

Osszekotékabel

Helyszini huzalozasi iranyelvek (ha megfelel®)
Folyadékcsé

Folyadékcsé szigetelés

Fed&szalag

Qw0 Q0T QO

2 Szerelje fel a szervizfedelet.

9 Konfiguralas

9.1 A készenléti energiatakarékos
funkcio ismertetése

A készenléti energiatakarékos funkcio:

= Klkapcsolja be a kiiltéri egység tapellatasat és

= BEkapcsolja be a beltéri egység készenléti energiatakarékos
izemmaodijat.

A készenléti energiatakarékos funkcié az alabbi egységek esetén

mukodik:

) (o)

3MXM40, 3MXM52 FTXM, FTXP, FTXJ, FVXM,
CTXA, CTXM, CVXM

Ha masik beltéri egységet hasznal, a készenléti energiatakarékos
csatlakozot be KELL dugni.

Készenléti aramtakarékossag funkcio gyarilag ki van kapcsolva.
9.1.1 A készenléti aramtakarékossag funkcié

bekapcsolasa

Elofeltétel: A tapellatas fékapcsolodjat KI KELL kapcsolni.
1 Vegye le a szervizfedelet.

3 Kapcsolja be a tapfesziltséget.

9.2 Az elsédleges helyiség funkcié

INFORMACIO

= Az els6dleges helyiség funkcié kezdeti beallitasat az
egység Uzembe helyezésekor kell elvégezni. Kérdezze
meg az ugyfelet, hogy melyik helyiségben tervezi
hasznalni ezt a funkcioét, és végezze el a szikséges
beallitasokat a telepités soran.

= Az els6dleges helyiség beadllitas csak egy
klimaberendezés beltéri egységéhez hasznalhaté és
csak egy helyiséget lehet beallitani.

Az elsédleges helyiségként kijeldlt szobaban a beltéri egység
els6bbséget élvez az alabbi helyzetekben:

= Az lizemmod els6bbsége: Ha az elsédleges helyiség funkciét
bedllitotta egy beltéri egységhez, minden mas beltéri egység
készenléti moédba lép.

= Prioritas nagy teljesitményii lizemmodban: Ha az elsédleges
helyiség funkciora bedllitott beltéri egység nagy teljesitménnyel
mikodik, a tobbi beltéri egység teljesitménye némileg csokken.

= A csendes lGizemmod els6bbsége: Ha az els6dleges helyiség
funkcidra beallitott beltéri egység csendes izemmaddban miikédik,
a kuiltéri egység is csendesen fog lizemelni.

Kérdezze meg az Uugyfelet, hogy melyik helyiségben tervezi
hasznalni ezt a funkciot, és végezze el a sziikséges beallitasokat a
telepités soran. Kényelmes példaul a beallitds hasznalata a
vendégszobakban.

9.21 Az elsédleges helyiség funkcio beallitasa

1 Tavolitsa el a szerviz PCB kapcsolofedelét.

2 Kapcsolja BE annak a beltéri egységnek a kapcsoldjat (SW4),
amelyen szeretné aktivalni az elsédleges helyiség funkciot.

i

2 A készenléti energiatakarékossag szelektiv csatlakozé
levalasztasa.
3 Allitsa vissza a teljesitményt.
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10 Beiizemelés

9.3 Az "éjszakai csendes" lizemméodrol
Az éjszakai csendes Uzemmdd funkcid az éjszakai 6rakban
csOkkenti a kiltéri egység mikodési zajat. Ez az egység

hitételjesitményét is csokkenti. Magyarazza el a vasarlénak, hogy
mi is az az éjszakai csendes Uzemmaod és kérje a megerdsitését a
hasznalathoz.

9.3.1 Az éjszakai csendes lizemmod

bekapcsolasa

1 Tavolitsa el a szerviz PCB kapcsoldfedelét.

:

(AP (A () [
A“’ L]

2 Kapcsolla BE az éjszakai
(SW6-1).

csendes Uzemmod kapcsolot

9.4

A flités Uzemmad zar az egységet fiités izemmodban tartja.

Flités moéd zarolasa

9.41

1 Tavolitsa el a szerviz PCB kapcsolofedelét.

Fiités moéd zarolasa bekapcsolasa

2 Kapcsolja BE a flités mod zarolasa kapcsolét (SW5-1).

9.5

Hiités mod zarolasa

A hités Uzemmodd zar az egységet hltés Uzemmodban tartja.
Kényszeriizem is hasznalhaté hiités médban.

A csatlakozok és a labak miszaki jellemzéi: ST termékek, VHR-5N
csatlakozo, SVH-21T-1,1 lab

Ha hltés mod zarolasat hasznalja hibrid vagy multi rendszerben,
ezeket az egységeket NEM fogja lizemeltetni a hészivattyu.

9.5.1 Hités moéd zarolasa bekapcsolasa

1 Zarja rovidre az S15 csatlakozo 3-as és 5-0s labat.

10

Beluizemelés

@ MEGJEGYZES

Altalanos beiizemelési ellendrzélista. Az ebben a
fejezetben szerepl6 belizemelési utasitasok mellett egy
altalanos beutzemelési ellendrzdlista is elérheté a Daikin
Business Portal webhelyen (amelynek a hasznalata
hitelesitést igényel).

Az altalanos belizemelési ellenérzélista az ebben a
fejezetben szerepld utasitasokat egésziti ki, és
Utmutatoként és jelentéskészitési sablonként hasznalhato
a belizemelés és a felhasznalénak valé atadas soran.

MEGJEGYZES

Az  egységet MINDIG  termisztorokkal  és/vagy
nyomasérzékelbkkel/-kapcsolokkal egyutt mikodtesse. Ha
NEM igy tesz, a kompresszor kiéghet.

10.1

1

Ellenorzolista belizemelés elott

Az egység Uzembe helyezése utan ellenérizze az alabb
felsoroltakat.

Zarja le a berendezést.

Helyezze fesziiltség ala a berendezést.

A beltéri egység megfeleléen fel van szerelve.

A kiiltéri egység megfeleléen fel van szerelve.

A rendszert megfeleléen foldelték, és a foldcsatlakozok
meg vannak szoritva.

A tapfesziiltségnek meg kell egyeznie az egység
adattablajan feltlintetett fesziltséggel.

NINCSENEK laza csatlakozasok vagy seérilt elektromos
alkatrészek a kapcsolédobozban.

NINCSENEK sériilt alkatrészek vagy deformalt csévek
a kultéri és beltéri egységben.

NINCS hiitékozeg-szivargas.

A hiitékozegcsovek (gaz és folyadék) hdészigetelve
vannak.

HEREREEEREE NN RN

A megfelelé cséméret lett beszerelve, és a csovek
megfeleléen szigetelve vannak.

Szerelési kézikdnyv
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10 Belizemelés

[

Az elzaroszelepek (gaz és folyadék) a kultéri egységen
teljesen nyitva vannak.

[

Vizelvezetés

Ugyelien ra, hogy akadalytalan legyen a kondenzviz
elfolyasa.

Lehetséges kovetkezmény: A kondenzviz cs6poghet.

A beltéri  egység felhasznaloi

kezel6feliiletrél.

jelet kap a

Az egységek koOzotti huzalozashoz 0Osszekotékabelt

hasznalt.

Vezetékek hibaellenérzése

INFORMACIO

= Csak

akkor kell a vezetékek hibaellenbrzését
elvégeznie, ha nem biztos abban, hogy az elektromos
vezetékek és csOvezetékek megfeleléen vannak
csatlakoztatva.

Ha elvégzi a vezetékek hibaellenérzését, a
tobbfunkcios beltéri egységhez késziilt hibrid az ezt
kovetd 72 oran belil nem lizemeltethet hészivattyuval.
Ez id6 alatt a gazkazan mikaddteti a hibrid tzemmadot.

A biztositékok, aramkori megszakitok vagy helyileg
beszerelt biztonsagi késziilékek a jelen dokumentumnak
megfelelden lettek beszerelve, és NINCSENEK Kkiiktatva.

Ellenérizze,
helyiség)
csovein.

hogy egyeznek-e a jeldlések ("A"~"E"
az egyes beltéri egységek vezetékein és

Uy O g

Ellenérizze, hogy 2 vagy tébb helyiség van elsédleges
helyiségként megadva. Ne feledje, hogy a DHW generator
multi moédban vagy a Hibrid multi moédban nem

valaszthato ki elsédleges helyiségként.

10.2

Ellendrzolista beilizemelés kozben

]

Vezetékek ellendrzése.

]

Légtelenités végrehajtasa.

]

Probailizem végrehajtasa.

10.3

Probatlizem és teszt

Hibrid és multi rendszer esetében a funkcid hasznalata bizonyos
ovintézkedéseket igényel. Tovabbi informacidkat a beltéri egység

szerelési

kézikonyvében vagy a referencia Utmutaté a

beszereléshez és a hasznalathoz kiadvanyban talal.

]

A prébailizem inditasa el6tt, mérje meg a fesziltséget a
biztonsagi megszakité halozati oldalan.

]

Ellenérizze, hogy a csovek és vezetékek bekdtése
helyes-e.

[]

Az elzaroszelepek (gaz és folyadék) a kultéri egységen
teljesen nyitva vannak.

A multi rendszer inicializalasa tébb percet vehet igénybe, a beltéri
egységek és a hasznalt opcidk szamatol fiiggéen.

10.3.1

A huzalozas hibaellen6rzésének
ismertetése

A huzalozasi hibaellenérzés funkcid ellenérzi és automatikusan
korrigalja a huzalozasi hibakat. Ez a funkcié hasznos a kdzvetlendl
NEM ELLENORIZHETO bekétési hibak, példaul foldalatti kabelezés
ellendrzésére.

Ez a funkci6 NEM hasznalhaté biztonsagi megszakitd leoldasat

kovetd 3

percen belll, vagy ja a kulsé levegéhémérséklet <5°C.

1 Vegye

le a PCB kapcsolofedelet.

L]
L]

........

2 Nyomja meg a roviden a "huzalozasi hibaellenérzés" (SW3)
kapcsolot a kiltéri egység PCB szervizpaneljén.

Eredmény: Az szervizellen6rz6 LED-ek mutatjak, hogy a

korrekcio

lehetséges-e vagy sem. A LED kijelz6kkel

kapcsolatos részleteket lasd a szerelési kézikonyvben.

Eredmény:

A huzalozasi hiba 15-20 perc mulva helyre lesz hozva.

Ha az automatikus korrekcid nem lehetséges, a szokasos modon
kell ellendrizni a beltéri egység huzalozasat és a csdveket.

INFORMACIO

= A megjelenitett LED-ek szdma a helyiségek szamatdl

fugg.

= A huzalozasi hibaellenérzés funkcio NEM miikodik, ha

= A huzalozasi

a kiils6 hémérséklet <5°C.

hibaellenérzés utan a LED-jelzések
megmaradnak, amig a normal tzem el nem kezdédik.

Végezze el a hibakeresést. A termék
hibadiagnosztikajanak  részletes  Utmutatasat a
szerelési kézikdnyvben taldlja.

LED-ek allapota:

= Minden LED villog: automatikus korrekcié nem lehetséges.

= LED-ek felvaltva villognak: az automatikus korrekcié megtortént.

= Egy vagy tébb LED folyamatosan vilagit: rendellenes leallas

(kbvesse

a jobb oldali tablan szerepld diagnosztikai eljarasokat és

a szerelési kézikonyvet).

10.3.2 Proébaiizem végrehajtasa

INFORMACIO

Ha az egység belizemelés kdzben hibat jelez, olvassa el a
szerelési kézikonyvben talalhatd részletes hibajavitasi
utmutatét.

Eléfeltétel: A tapellatasnak a megadott tartomanyba KELL esni.

Eléfeltétel: A prébauzem elvégezhet6 hités vagy fltés

izemmodban.
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11 Karbantartas és szerelés

Eléfeltétel: A probalzemet a beltéri egység szerelési
kézikonyvének megfeleléen kell elvégezni annak biztositasahoz,
hogy az 6sszes funkcio és rész megfeleléen mikodjon.

1 Hités Uzemmoédban véalassza ki a legalacsonyabb
programozhaté hémérsékletet. Fiités lzemmodban valassza ki
a legmagasabb programozhatd hémérsékletet.

2 Miutan 20 percen at futtatta az egységet, mérje meg a beltéri
egység ki- és bemenetén a hémérsékletet. A kuldnbségnek
8°C-nal (hiités) vagy 20°C-nal (fiités) nagyobbnak kell lenni.

3 El&szor egyesével ellenbrizze az egységek mikodését, majd
ellenérizze az Osszes beltéri egység egyidejii mikodését.
Ellenérizze a fiitést és a hiitést is.

4 A probauzem befejezése utan allitsa a hémérsékletet normal
szintre. Hiités médban: 26~28°C, flités médban: 20~24°C.

INFORMACIO

= Szilkség esetén a prébatizem kikapcsolhato.

= Ha a berendezés Kl van kapcsolva, kortlbelil 3 percig
nem indithaté Ujra.

= Ha fités modban probalizemelést indit kdzvetlendl a
biztonsagi megszakité leoldasat kovetéen, akkor
bizonyos esetekben az egység korilbelil 15 percig
nem fuj ki levegét az egység védelme érdekében.

= A prébaizem koézben csak a klimaberendezést
mikodtesse. A prébalzem soran ne mikodtesse a
hibrid, multi vagy DHW generator egységet.

= Hités kozben jég rakodhat a gazelzardszelepre vagy
egyéb alkatrészekre. Ez nem jelent hibas mikodést.

INFORMACIO

= Ha az egység Kl van kapcsolva, a berendezés akkor is
aramot vesz fel.

= Ha aramszinet utan visszaall az aramellatas, az
el6zébleg kivalasztott lzemmad folytatodik.

10.4 A kiiltéri egység beinditasa

A rendszer konfiguralasahoz és belizemeléséhez lasd a beltéri
egység szerelési kézikdnyvét.

11 Karbantartas és szerelés

@ MEGJEGYZES

Altalanos karbantartasilvizsgalati ellenérzélista. Az
ebben a fejezetben szereplé karbantartasi utasitasok
mellett egy altalanos karbantartasi/vizsgalati ellenérzélista
is elérheté a Daikin Business Portal webhelyen (amelynek
a hasznalata hitelesitést igényel).

Az dltalanos karbantartasi/vizsgalati ellenérzdlista az
ebben a fejezetben szereplé utasitasok kiegészitése, és
Utmutatoként és jelentéskészitési sablonként hasznalhato
a karbantartas soran.

MEGJEGYZES

A karbantartdst a meghatalmazott zembe helyezének
vagy szakképzett szerelének KELL elvégezni.

A karbantartast legalabb évente egyszer ajanlott elvégezni.
El6fordulhat azonban, hogy a vonatkozé szabalyozasok
rovidebb karbantartasi idészakokat irnak el6.

MEGJEGYZES
A

fluortartalmu, (iveghazhatast okozé gazokra
vonatkozé jogszabalyok szerint az egység hitékozeg-
mennyiségét tdmegben és CO,-egyenértékben is jelezni
kell.
Képlet a mennyiség kiszamitasahoz CO,-egyenértékii
tonnaban: hltékozeg GWP-értéke x teljes hiitékdzeg-
mennyiség [kg-ban] / 1000

12 Hulladékba helyezés

MEGJEGYZES

NE prébalja sajat kezllleg szétszedni a rendszert: a
rendszer szétszerelését, a hiitbkdozeg, az olaj és egyéb
alkatrészek kezelését a vonatkoz6 jogszabalyoknak
megfeleléen KELL végezni. A berendezések alkatrészeit
és anyagait KIZAROLAG specialis berendezésekkel és
Uzemekben lehet szétszerelni és Ujrahasznositasra
alkalmassa tenni.

INFORMACIO

A kornyezet védelme érdekében az egység athelyezésekor
vagy szétszerelésekor ne feledkezzen meg az automatikus
leszivattyuzasrol. A leszivattylzasi eljarast a szerelési
kézikdnyv vagy a referencia Utmutaté a beszereléshez és
a hasznalathoz kiadvany ismerteti.

13 Miiszaki adatok
= A miszaki adatok legujabb verzidjanak kiegészitését a regionalis
Daikin webhelyen (nyilvanosan hozzaférhetd) szerezheti be.

= A miszaki adatok legujabb verziéjanak teljes dokumentaciojat a
Daikin Business Portal (jelszo sziikséges) szerezheti be.

13.1  Huzalozasi rajz

A bekotési rajz az egység tartozéka, a kiiltéri egység belsejében
(a feddlap als6 részén) talalhato.

13.1.1

A felhasznalt alkatrészeket és a szamozast az egység huzalozasi
rajzan taldlja. Az alkatrészek szamozasa arab szamokkal torténik,
minden alkatrészhez emelkedé sorrendben, és az alabbi
felsorolasban "*" jelzi az alkatrészkodban.

Egyesitett huzalozasi rajz jelmagyarazata

Jelolés |Jelentés Jelolés |Jelentés
 ___|Aramkéri @ Védasfoldelés

*)/_ megszakitd

—_——

o Csatlakozas
o= =3[ Csatlakozo ® Egyeniranyito

Védofoldelés (csavar)

L |Fold ~@=- |Relé csatlakozo
--ICHCW: - |Helyszini @ Rovidzaré csatlakozo
huzalozas
—|—3 |Biztositek o |Csatlakozé
ﬁ Beltéri egység [TT7 |Kapocsléc
INDOOR
,_ﬁ Kdultéri egység O @ |Vezetékfogd

OUTDOOR

Szerelési kézikdnyv
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13 Miiszaki adatok

Jelolés |Jelentés Jelolés |Jelentés Jelolés Jelentés
‘\' Maradékarammal Q* Szigetelt bipolaris
_)/ mik6dd eszkéz kaputranzisztor (IGBT)
Jeldlés |Szin Jeldlés Szin @c Atamké')ri megszakito
BLK Fekete ORG Narancssérga Q*DI, KLM Foldzarlat-megszakitd
BLU  |Kek PNK Rézsaszin L Tdlterhelesveds
BRN  |Barna PRP, PPL Lila au Hokapcsold —
GRN Z61d RED Piros Q*R (I\a/lsazrkaé:lzekarammal mikodd
GRY Sziirke WHT Fehér R* Ellenallas
SKY BLU |Egkék YLW Sarga R*T Termisztor
Jeldlés Jelentés RC Vevo
A*P Nyomtatott &ramkéri kartya S*C Végallaskapcsold
BS* BE/KI nyomégomb, lizemmaod S Uszokapcsolo
kapcsolo S*NG Hitokozeg-szivargast ellenérzé
BZ, H*O Riaszto detektor
C* Kondenzator S*NPH Nyomasérzékel6 (magas)
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*,  |Csatlakozas, csatlakozé S*™NPL Nyomasérzékelé (alacsony)
HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, S*PH, HPS* Nyomaskapcsolé (magas)
V. W, X°A, KR, NE S*PL Nyomaskapcsold (alacsony)
D% VD Dioda ST Termosztat
DB’ Dicdahid S*RH Paratartalom-érzékel6
DSt D’I’P"kapcs:olé S*W, SW* Uzemkapcsol6
EUH e Filtdegyseg SA", F1S Talfesziltségvéds
egyéégen(taajlzllfg?; c;)lg\gi)lasd a2 | Biztosttek SR*, WLU Jelvevs
FG* Csatlakoz6 (keret foldelés) S Valasztokapcsold
H Kabelkdteg SHEET METAL Kapocsléc rogzitett lemez
H*P, LED*, V*L Ellendrzolampa, vilagits dioda R Tra”S,memétOr
HAP Vilagito diéda (iizemjelzés: zold) TC, TRC Jelado
HIGH VOLTAGE Magas fesziiltség VLRV Varisztor
IES Figyeld szem szenzor V*R Diodahid, 'Szigetelt bipolaris
kaputranzisztor (IGBT)
IPM* Intelligens arammodul arammodul
K*R, KCR, KFR, KHuUR, K*M Elektromagneses relé WRC Vezeték nélkiili taviranyito
L Aktualis X* Csatlakozo
L Hécseréld X*M Kapocsléc (blokk)
L*R Onindukcios tekercs Y*E Elektronikus szabalyozdszelep
M* Léptetdmotor Y*R, Y*S Hécserélé iranyvalté szolenoid
M*C Kompresszor motor szelepe
M*F Ventilator motor z*C Ferritmag
M*P Elvezet6szivattyd motor ZF, Z'F Zajsz(iré
M*S Legyezémotor
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* | Elektromagneses relé 13.2 Csovek rajza: Kultéri egység
N Nulla Alkatrész PED kategoriajanak besorolasa:
n=* N=* Atvezetések szama a ferritmagon | i A L
= Tulnyomas-kapcsoldk: kategoria IV
PAM Impulzusamplitido-modulacié »
PCB* Nyomtatott aramkdri kartya = Kompresszor: kategoria
PM* Tapfesziltség modul . Kiegyen’ll'FétartéIy: 4MXM80, 5MXM9O0 Il. kategdria, egyéb tipusok
PS Kapcsolélizemd tapellatas ! kafegorla . . . i o
- = Egyéb alkatrészek: lasd a PED 4. cikkelyének 3. bekezdését
PTC* PTC termisztor
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13 Miiszaki adatok

2MXM68

d rA
7. 9CuT 6. 4CuT s t
u g% LS | v
(6. 4CuT)
7.90uT h —> 7. 9CuT % 6. 40uT é. é L V-B w
AAA r-B (6. 40uT)
AR
A%
12.7CuT
- k
p—— 15.9CuT 12.7CuT 15.9CuT X
12707 g " 7@
(9. 5CuT)
L 12,7001 g Ll v-B
(12.7CuT)
| -
15.90uT  <-—— 3
mi =
<
= ——— |
p 12.7CuT “
a Hocseréld k 4-jaratu szelep u Termisztor (gaz)
b Kiltéri leveg6hémérséklet- I Hangtompito v Helyiség
termisztor
¢ Hécserél6 hémérséklet- m  Akilépd cs6 termisztora w  Helyszini csévek — folyadék
érzékeldje
d REFNET fej n Kompresszor x Helyszini csévek — gaz
e Ventilator motor o Kiegyenlitétartaly y Folyadéktartaly
f Axialis ventilator p Gazelzardszelep S1PH Tulnyomas-kapcsold
(automatikus visszaallitas)
g Kapillaris csé q Folyadékelzaro szelep
h  Osztomi r Elektronikus szabalyozészelep —= H{t6kozeg-aramlas: hités
i Hangtompito szirével s Termisztor (folyadék) = HUt6kozeg-aramlas: fiités
j Szolenoid szelep t Szird
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