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2 Konkrec¢ios montuotojo saugos instrukcijos

= Visas naujausiy techniniy duomeny rinkinys yra Daikin Business
Portal (batinas autentifikavimas).

2 Konkrec€ios montuotojo
saugos instrukcijos
Visada laikykités toliau pateikty saugos nurodymy ir taisykliy.

Bloko jrengimas (zr. sk. "4 Jrenginio montavimas" [» 13])

A

ATSARGIAI

= Netinkamai atlikus iSplatinimo proceddira, gali nutekéti
Saltnesio dujy.

= ISplatéjimy pakartotinai naudoti NEGALIMA. Naudokite
naujus iSplatéjimus, kad neatsirasty SaltneSio dujy
nuotékio.

= Naudokite su jrenginiu pateiktas platinimo verzles.

Naudojant kitas platinimo verzZles, gali kilti SaltneSio
dujy nuotékis.

A ISPEJIMAS

Irengimo darbus turi atlikti montuotojas. Naudojamos
medziagos ir jrengimo eiga turi atitikti galiojancius teisés
aktus. Europoje galioja standartas EN378.

Irengimo vieta (zr. sk. "4.1 Montavimo vietos
paruosimas.” [» 13])

ATSARGIAI

= Patikrinkite, ar jrengimo vieta atlaikys bloko svorj.
Prastai jrengus, kils pavojus. Be to, gali atsirasti
vibracija arba nejprastas veikimo triukSmas.

= Palikite pakankamai erdvés priezidrai.

= NEMONTUOKITE bloko taip, kad jis liestysi su lubomis
arba siena, nes kitaip gali atsirasti vibracija.

A |SPEJIMAS

Prietaisg bdtina sandéliuoti taip, kad bdty iSvengta
mechaniniy pazeidimy. Sandéliuokite gerai védinamoje
patalpoje, kur nebity nuolat veikian€iy uzdegimo Saltiniy
(pvz., atviros liepsnos, veikianéiy dujiniy prietaisy ar
elektriniy Sildytuvy). Patalpos dydis turi atitikti bendrasias
saugos atsargumo priemones.

Vamzdyno jrengimas (zr. sk. "5 Vamzdziy montavimas" [» 14])

A ATSARGIAI

Padalytosios sistemos vamzdyng ir jungtis gyvenamosiose
patalpose reikia jrengti fiksuotai, iSskyrus jungtis, kurios
vamzdyng jungia tiesiogiai prie patalpos bloky.

A ATSARGIAI

= Gabenant blokus su R32 SaltneSiu, vietoje draudziami
kietojo litavimo ir suvirinimo darbai.

= Jrengiant Saldymo sistema, dalys, i§ kuriy bent viena
yra uzpildyta, turi bdti jungiamos vadovaujantis toliau
nurodytais reikalavimais: gyvenamosiose erdvese
draudziama jrengti nenuolatines R32 $SaltneSio jungtis,
nebent vietoje jrengiamos jungtys, skirtos tiesiogiai
sujungti patalpos blokg su vamzdynu. Vietoje
irengiamos jungtys, tiesiogiai jungiancios vamzdyng su
patalpos blokais, turi bati nenuolatinés.

A ATSARGIAI

NEJUNKITE jterptinio atSakos vamzdyno ir lauko bloko,
neprijungdami vamzdyno prie patalpos bloko (pvz.,
siekdami prijungti jj véliau).

A |SPEJIMAS

Prie§ paleisdami kompresoriy, gerai prijunkite Saltnesio
vamzdyng. Jei SaltneSio vamzdynas NEBUS prijungtas ir
paleidus kompresoriy bus atidarytas uzdarymo voztuvas,
bus jtraukta oro. Dél to Saldymo kontlre susidarys
nenormalus slégis ir gali bati apgadinta jranga arba netgi
kas nors gali bati suzalotas.

A

ATSARGIAI

NEATIDARYKITE voztuvy, kol nebaigéte platinti. Kitaip
gali atsirasto SaltneSio dujy nuotékis.

PAVOJUS! GALI SPROGTI

NEATIDARYKITE uzdarymo voztuvy, kol nesibaige
vakuuminis dziovinimas.

Saltnesio jkrovimas (zr. sk. "6 Ausalo jleidimas™ [» 17])

A

|SPEJIMAS

= Jrenginyje esantis auSalas yra Siek tiek degus, bet
paprastai nuotékio NEBUNA. Jei patalpoje isteka
ausalas, jam kontaktuojant su degiklio, Sildytuvo ar
viryklés ugnimi gali kilti gaisras arba susidaryti
kenksmingos dujos.

» ISJUNKITE visus degangius Sildymo prietaisus,
iSvédinkite patalpg ir susisiekite su pardavéju, i$ kurio
isigijote jrengin;.

= NENAUDOKITE jrenginio, kol techninés priezitros
specialistas nepatvirtino, kad sistemos dalis, i$ kurios
iStekéjo ausalas, yra sutaisyta.

A

ISPEJIMAS

= Kaip ausalg naudokite tik R32. Kitos medziagos gali
sukelti sprogimus ir nelaimingus atsitikimus.

= R32 sudeétyje yra fluorinty Siltnamio efektg sukelianciy
dujy. Jo pasaulinio atSilimo potencialo (GWP) verte —
675. NEISLEISKITE 8iy dujy j atmosfera.

= |leisdami ausSalg VISADA mivekite apsaugines
pirStines ir dévekite apsauginius akinius.

|SPEJIMAS

NIEKADA nelieskite iStekéjusio SaltneSio. Kitaip dél
nusalimo gali atsirasti rimty zaizdy.

Elektros sistemos jrengimas (zr. sk. "7 Elektros
instaliacija" [» 18])

A

ISPEJIMAS

= Visus elektros laidus PRIVALO sujungti kvalifikuotas
elektrikas ir elektros instaliacija TURI atitikti taikomus
teisés aktus.

= Elektros jungtis junkite prie fiksuotos instaliacijos.

= Visi vietoje jsigyti komponentai ir elektros instaliacijos
darbai TURI atitikti taikomus teisés aktus.

ISPEJIMAS

VISADA naudokite daugiagyslius maitinimo kabelius.

|SPEJIMAS

Naudokite visy poliy atjungimo tipo jungtuvg su bent 3 mm
tarpu tarp kontaktiniy tasky, uztikrinantj visiSka atjungimg
pagal virsjtampio Ill kategorija.

2MXM-A, 3MXM-A, 4MXM-A, 5SMXM-A DAIKIN
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3 Apie déze

A

ISPEJIMAS

Jei pazeidziamas maitinimo kabelis, siekiant iSvengti
rizikos, ji TURI pakeisti gamintojas, jo techninés priezitros
atstovas arba kiti panasig kvalifikacijg turintys asmenys.

A

|SPEJIMAS

NEJUNKITE maitinimo kabelio prie patalpos bloko. Kitaip
galite gauti elektros smugj arba sukelti gaisra.

A

|SPEJIMAS
= Gaminyje NENAUDOKITE vietiniy elektros sistemos
daliy.

= NENUKREIPKITE, pvz., drenazo siurblio ir kt.
komponenty maitinimo nuo kontakty bloko. Kitaip galite
gauti elektros smagj arba sukelti gaisra.

A |SPEJIMAS

Pries atlikdami bet kokius priezitros arba taisymo
veiksmus, VISADA iSjunkite tiekimo skydo grandines
pertraukiklj, iSimkite saugiklius arba atidarykite jrenginio
saugos jtaisus.

= 10 min. po maitinimo S$altinio iSjungimo NELIESKITE
daliy, kuriomis teka elektros srovée, nes gali kilti aukstos
jtampos pavojus.

= Atkreipkite démesj, kad kai kurios elektros instaliacijos
dézutés dalys yra jkaitusios.

= Jokiu badu NELIESKITE laidzios dalies.

= NEPLAUKITE jrenginio. Tai gali sukelti elektros smagj
arba gaisra.

ISPEJIMAS

Laikykite jungiamuosius laidus atokiai nuo Siluminés
izoliacijos neturinciy variniy vamzdziy, nes tokie vamzdziai
labai jkaista.

PAVOJUS! PAVOJUS ZUTI NUO ELEKTROS SROVES

Visos elektrinés dalys (jskaitant termistorius)
maitinamos elektra. NELIESKITE jy plikomis rankomis.

yra

PAVOJUS! PAVOJUS ZUTI NUO ELEKTROS SROVES

Atjunkite elektros tiekimg ilgiau nei 10 minuciy ir pries
pradédami  prieziros darbus iSmatuokite jtampg
pagrindinés grandinés kondensatoriuose arba elektriniuose
komponentuose. Kad galétuméte liesti elektrinius
komponentus, jtampa TURI bati Zemesné nei 50 V (NS).
Kontakty vietg rasite elektros instaliacijos schemoje.

Lauko bloko jrengimo uzbaigimas (zr. "8 Lauko jrenginio
montavimo pabaiga” [» 20])

VY

PAVOJUS! PAVOJUS ZUTI NUO ELEKTROS SROVES
= Uztikrinkite, kad sistema baty tinkamai jzeminta.

= Prie§ pradédami priezidros darbus, atjunkite elektros
tiekima.

= Pries jjungdami elektros tiekima, sumontuokite jungikliy
dézutés dangt;.

Atidavimas eksploatuoti (zr. sk. "10 Jdiegimas j
eksploatacija" [» 22])

A

ATSARGIAI

NEVYKDYKITE eksploatacijos bandymo dirbdami prie
patalpos bloky.

Vykdant eksploatacijos bandymg, veikia NE TIK lauko
blokas, bet ir prijungtas patalpos blokas. Vykdant
eksploatacijos bandyma, pavojinga dirbti prie patalpos
bloko.

A

ATSARGIAI

NEKISKITE pirsty, strypy ar kity daikty j oro jleidimo ar
iSleidimo anga. NENUIMKITE ventiliatoriaus apsaugo.
Dideliu greiciu besisukantis ventiliatorius gali suzaloti.

Techniné ir bendroji prieziiira (zr. sk. "11 Techniné prieziira ir
tvarkymas" [ 23])

PAVOJUS! PAVOJUS ZOTI NUO ELEKTROS SROVES

PAVOJUS! GALIMA NUSIDEGINTI / NUSIPLIKYTI

PAVOJUS! PAVOJUS ZUTI NUO ELEKTROS SROVES
= Naudokite $j kompresoriy tik su jZeminta sistema.

= Prie§ pradédami
iSjunkite maitinima.

kompresoriaus priezidros darbus,

= Atlike prieziGros darbus, prijunkite atgal jungikliy
dézutés dangtj ir priezidros dangtj.
A ATSARGIAI
VISADA dévékite apsauginius akinius ir maveékite

apsaugines pirstines.

PAVOJUS! GALI SPROGTI
= Kompresoriui nuimti panaudokite vamzdziy pjoviklj.
= NENAUDOKITE kietojo litavimo antgalio.

= Naudokite
priemones.

tik patvirtintus ~ SaltneSius ir tepimo

PAVOJUS! GALIMA NUSIDEGINTI / NUSIPLIKYTI

NELIESKITE kompresoriaus plikomis rankomis.

3.1

3.11

Isitikinkite, kad su bloku pateikti visi toliau nurodyti priedai.

a

S

1%

v

f

1%

Apie déze
Lauko jrenginys

Lauko jrenginio priedy nuémimas

b c d
1% 1% |1x
- : ==
s - E L
=
¢] h i
6% 3x 1% 1%

0
p@‘a@

Lauko bloko jrengimo vadovas

Bendrosios saugos atsargumo priemonés
Fluorinty Siltnamio efektg sukelianciy dujy etiketé
Daugiakalbé fluorinty Siltnamio efektag sukelianciy dujy
etiketé

Energijos etiketé

Sraigty maiselis. Sraigtai bus naudojami maitinimo
kabeliy fiksavimo juostoms tvirtinti.

Drenazo dangtelis (mazasis)

Drenazo dangtelis (didysis)

Reduktoriaus mazgas

Drenazo mova

- @ Q0T

[U—— (]

Jrengimo vadovas
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4 Jrenginio montavimas

4 Jrenginio montavimas

A |SPEJIMAS

Irengimo darbus turi atlikti montuotojas. Naudojamos
medziagos ir jrengimo eiga turi atitikti galiojancius teisés
aktus. Europoje galioja standartas EN378.

4.1 Montavimo vietos paruosimas.

A |SPEJIMAS

Prietaisg bdtina sandéliuoti taip, kad baty iSvengta
mechaniniy pazeidimy. Sandéliuokite gerai védinamoje
patalpoje, kur nebity nuolat veikian€iy uzdegimo Saltiniy
(pvz., atviros liepsnos, veikianéiy dujiniy prietaisy ar
elektriniy Sildytuvy). Patalpos dydis turi atitikti bendrasias
saugos atsargumo priemones.

411 Lauko jrenginio montavimo vietos
reikalavimai

Atsizvelkite j Sias rekomendacijas:
>100 >350

<1200

Nttt b [>100

———
~E=

11 ¢ ib[>100

—————
~E=

a Oro i$leidimo anga

b Oro jleidimas
Palikite 300 mm darbinés erdvés nuo luby ir 250 mm vamzdyno bei
elektros sistemos priezidros darbams atlikti.

PRANESIMAS

Sienos aukstis lauko bloko iSvesties puséje TURI bdti
<1200 mm.

”’f’
oS5
=

a Skydiné ploksté

b Dominuojanti véjo kryptis

¢ Oro i$leidimo anga
Jrenginio NEMONTUOKITE garsui jautriose vietose (pvz., Salia
miegamojo), kad jrenginio keliamas triukSmas netrukdyty.

Pastaba: Jeigu konkrecioje montavimo vietoje matuojamas garsas,
iSmatuota verté gali bdti didesné uz duomeny knygos skyriuje
“Garso spektras” nurodytg garso slégio lygj dél aplinkos triuk§mo ir
garso atspindziy.

INFORMACIJA

Garso slégio lygis mazesnis nei 70 dBA.

Lauko blokas skirtas jrengti tik lauke ir eksploatuoti tolesniuose
aplinkos temperataros intervaluose (nebent prijungto patalpos bloko
eksploatacijos vadove nurodyta kitaip).

Sildymo rezimas
—10~46°C (sausojo termometro) | —15~24°C (sausojo termometro)

Vésinimo rezimas

41.2 Papildomi lauko jrenginio montavimo
vietos reikalavimai Salto klimato zonose

Apsaugokite lauko jrenginj nuo sniego ir pasirdpinkite, kad jo
NIEKADA neapsnigty.

Sniego dangtis arba pastogé
Pagrindas

Vyraujanti véjo kryptis

Oro ileidimo anga

Q0T

Rekomenduojama palikti bent 150 mm tarpg po bloku (jei pasitaiko
intensyviy snygiy — 300 mm). Be to, uztikrinkite, kad blokas kabéty
baty bent 100 mm vir§ maksimalaus tikétino sniego lygio. Jei batina,
irenkite padeékla. Zr. skirsnj "4.2 Lauko jrenginio
montavimas." [» 13], kur rasite papildomos informacijos.

Vietovése, kur bina daug sniego, labai svarbu pasirinkti montavimo
vietg, kurioje jrenginio NEAPSNIGTY. Jei galimas Soninis snygis,
uztikrinkite, kad sniego NEPATEKTUY ant Silumokaicio spiralés. Jei
reikia, sumontuokite sniego dangtj arba pastoge ir pagrinda.

4.2 Lauko jrenginio montavimas.

421 Montavimo struktiiros paruosSimas

Jei vibracija gali bati perduodama pastatui, naudokite guminius
vibracijos apsaugus (vietinis tiekimas).

Bloka galima jrengti tiesiogiai betoninéje verandoje arba ant kito
kieto pagrindo, jei uztikrinamas tinkamas drenazas.

Pasiruoskite 4 ankeriniy varzty (M8 arba M10), verzliy ir poverzliy
rinkinius (vietinis tiekimas).

2MXM-A, 3MXM-A, 4AMXM-A, 5SMXM-A
R32 padalytosios sistemos serija
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5 Vamzdziy montavimas

Ralinl
I

20 mm

(mm)

a 100 mm virs tikétino sniego lygio

4.2.2 Lauko jrenginio montavimas

- E

4“4:“@4@4

4.2.3 Drenazo uztikrinimas

a DrenaZo anga

Kaip uzdaryti drenazo angas ir prijungti drenazo
mova
1 Jrenkite drenazo dangtelius (priedas f) ir (priedas g).

Uztikrinkite, kad drenazo dangteliy krastai visiSkai uzdaryty
angas.

2 Sumontuokite drenazo mova.

a DrenaZo anga. Sumontuokite drenazo dangtelj (didjjj).
b Drenazo anga. Sumontuokite drenazo dangtelj (mazajj).
¢ DrenaZo anga drenazo movai

5 Vamzdziy montavimas

5.1 Ausalo vamzdeliy paruosSimas

511 Reikalavimai SaltneSio vamzdynui

A ATSARGIAI

Padalytosios sistemos vamzdyng ir jungtis gyvenamosiose
patalpose reikia jrengti fiksuotai, iSskyrus jungtis, kurios
vamzdyng jungia tiesiogiai prie patalpos bloky.

@ PRANESIMAS

Vamzdynas ir kitos suslégtosios dalys turi bati tinkamos
$altnesiui. Saltnesio vamzdyne naudokite fosforo ragstimi
deoksiduotas varines besitles dalis.

= Pasaliniy medziagy (jskaitant gamybine alyvg) kiekis vamzdyne
turi bati <30 mg/10 m.

Saltnesio vamzdyno skersmuo

2MXM68

Skyscio vamzdynas 2 x @6,4 mm (1/4 col.)

Dujy vamzdynas 1 x @9,5 mm (3/8 col.)

1 x @12,7 mm (1/2 col.)

3MXM40, 3MXM52, 3MXM68

Skyscio vamzdynas 3 x @6,4 mm (1/4 col.)

@ PRANESIMAS

Saltose vietose su lauko bloku NENAUDOKITE drenaZo
movos, zarnos ir dangteliy (didZiojo ir mazojo). Imkités
atitinkamy  priemoniy, kad iStekantis kondensatas
NEUZSALTU.

Dujy vamzdynas 1 x @9,5 mm (3/8 col.)

2 x @12,7 mm (1/2 col.)

4MXM68

Skysc€io vamzdynas 4 x 36,4 mm (1/4 col.)

PRANESIMAS

Jei lauko bloko drenazo angas blokuoja montavimo
pagrindas arba grindy pavirSius, <30 mm po lauko bloko
kojomis nustatykite papildomus kojy pagrindus.

Dujy vamzdynas 2 x @9,5 mm (3/8 col.)

2 x @12,7 mm (1/2 col.)

4MXM80

= Jei reikia, drenazui panaudokite drenazo mova.

Skyscio vamzdynas 4 x 36,4 mm (1/4 col.)

Dujy vamzdynas 1 x @9,5 mm (3/8 col.)
1 x@12,7 mm (1/2 col.)

2 x @15,9 mm (5/8 col.)

SMXM90

Skyscio vamzdynas 5 x 6,4 mm (1/4 col.)

Jrengimo vadovas
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5 Vamzdziy montavimas

5MXM90
Dujy vamzdynas

2 x 39,5 mm (3/8 col.)
1 x @12,7 mm (1/2 col.)
2 x 15,9 mm (5/8 col.)

INFORMACIJA

Atsizvelgiant | patalpos bloka, gali reikéti naudoti
reduktorius. Zr. sk. "5.2.1 Jungtys tarp lauko ir patalpos
bloky naudojant reduktorius" [ 15], kur rasite papildomos
informacijos.

Saltnesio vamzdyno medziaga

= Vamzdyno medziaga: fosforo ragstimi deoksiduotas besidlis
varis

= Platéjimo jungtys: naudokite tik gradinta medziaga.

= Vamzdyno gradinimo rasis ir storis:

Storis (t)@

20,8 mm \ﬂ®
t

=1 mm

ISorinis Griadinimo rasis

skersmuo (D)
6,4 mm (1/4 col.) |Gradinta (O)
9,5 mm (3/8 col.)
12,7 mm
(1/2 col.)

15,9 mm
(5/8 col.)
@ Atsizvelgiant j galiojancius teisés aktus ir jrenginio maksimaly
darbin;j slégj (zr. "PS High" bloko vardinéje ploksteléje), gali reikéti
storesnio vamzdyno.

51.2 Ausalo vamzdeliy izoliacija
= Kaip izoliacing medziagg naudokite porolong:

= Silumos perdavimo koeficientas turi siekti 0,041-0,052 W/mK
(0,035-0,045 kcal/mh°C);

= atsparumas temperatdrai turi bati bent 120°C.

= lzoliacijos storis

Vamazdzio iSorinis
skersmuo (9,)

Izoliacijos vidinis
skersmuo (@)

Izoliacijos storis (t)

6,4 mm (1/4 col.) 8~10 mm 210 mm
9,5 mm (3/8 col.) 10~14 mm 213 mm
12,7 mm (1/2 col.) 14~16 mm 213 mm
15,9 mm (5/8 col.) 16~20 mm 213 mm

Jei temperatira yra auk$tesné nei 30°C, o drégnumas didesnis nei
RH 80%, izoliacinés medziagos turi bati maziausiai 20 mm storio,
kad ant jy pavirSiaus nesusidaryty kondensato.

Naudokite atskirus Siluminés izoliacijos vamzdzius, skirtus dujinio ir
skysto ausalo vamzdziams.

5.1.3  Saltnesio vamzdyno ilgis ir auk$éio
skirtumas

INFORMACIJA

Informacijos apie hibridinés daugialypés sistemos ir
buitinio kar$to vandens generatoriaus maksimaly leisting
vamzdyno ilgj ir auk8Cio skirtumg rasite patalpos bloko
jrengimo vadove.

Kuo trumpesnis S$altneSio vamzdynas, tuo didesnis sistemos
nasumas.

Vamzdyno ilgis ir auk$€io skirtumas turi atitikti toliau nurodytus
reikalavimus.

Leistinas trumpiausias ilgis kambaryje: 3 m.

Lauko blokas  |Saltne$io vamzdyno Saltnesio vamzdyno
ilgis iki kiekvieno bendrasis ilgis
patalpos bloko

2MXM68, <25m <50 m

3MXM40,

3MXM52,

3MXM68

4MXM68 <60 m

4MXM80 <70m

5MXM90 <75m

INFORMACIJA

Derinant lauko blokg 3MXM40 arba 3MXM52 su patalpos
blokais CVXM-A ir (arba) FVXM-A, bendrasis skystojo
SaltnesSio vamzdyno ilgis TURI bati <30 m.

Lauke ir patalpoje |Patalpoje
montuojamy montuojamy
jrenginiy aukscio irenginiy aukscio
skirtumas skirtumas

Lauko blokas jrengtas <15 m <7,5m

auksc&iau nei patalpos

blokas

Lauko blokas jrengtas <7,5m <15m

Zemiau nei bent

1 patalpos blokas

5.2 Ausalo vamzdziy prijungimas

PAVOJUS! GALIMA NUSIDEGINTI / NUSIPLIKYTI

ATSARGIAI

= Gabenant blokus su R32 SaltneSiu, vietoje draudziami
kietojo litavimo ir suvirinimo darbai.

= Jrengiant Saldymo sistema, dalys, i$ kuriy bent viena
yra uzpildyta, turi bati jungiamos vadovaujantis toliau
nurodytais reikalavimais: gyvenamosiose erdvése
draudziama jrengti nenuolatines R32 SaltneSio jungtis,
nebent vietoje jrengiamos jungtys, skirtos tiesiogiai
sujungti patalpos blokg su vamzdynu. Vietoje
jrengiamos jungtys, tiesiogiai jungiancios vamzdyng su
patalpos blokais, turi bati nenuolatinés.

A ATSARGIAI

NEJUNKITE jterptinio atSakos vamzdyno ir lauko bloko,
neprijungdami vamzdyno prie patalpos bloko (pvz.,
siekdami prijungti jj véliau).

5.21 Jungtys tarp lauko ir patalpos bloky
naudojant reduktorius

INFORMACIJA

= Su daugialypei sistemai skirtu buitinio kar$to vandens
generatoriumi naudokite tg patj reduktoriy, kuris tinka
20 klasés patalpos blokui.

= Hibridinés daugialypés sistemos pajégumo klase rasite
konkrecios klasés ir reduktoriaus jrengimo patalpoje
vadove.

2MXM-A, 3MXM-A, 4AMXM-A, 5SMXM-A
R32 padalytosios sistemos serija
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5 Vamzdziy montavimas

Prie Sio lauko bloko galima prijungti tokio bendrojo pajégumo Reduktoriaus tipas Jungtis
| lokus:
patalpos blokus : 4 @12,7 mm — ©9,5 mm
Lauko blokas Be.r!drOJo patal;_)os bloky 5 215.9 mm — ©9.5 mm
pajégumo klasé
2MXM68 <10,2 KW 6 0159 mm — 29,5 mm
3MXM40 <7,0 kW Prijungimo pavyzdziai:
3MXM52 <9,0 kW = 12,7 mm vamzdzio prijungimas prie @15,9 mm dujy vamzdzio
3MXM68, 4MXM68 <11,0 kW jungties
4MXM80 <14,5 kW T T ‘|= d e
5MXM90 <15,6 KW TL . ]
- LN T 1 )
Jungtis ‘ Klasé ‘ Reduktorius J\t U H/ | D—l _— O
2MXM68 -
@ |__ a Lauko bloko jungtis
A (29,5 mm) 15,20, 25, 35, (42) b Reduktorius Nr. 1
B (812,7 mm) 15, 20, 25, 35, (42)® |2+4 ¢ Reduktorius Nr. 3
d Platinimo verzlé, skirta @15,9 mm
42,50, 60 —_ e Tarpblokinis vamzdynas
3MXM40 = 9,5 mm vamzdzio prijungimas prie @15,9 mm dujy vamzdzio
A (99,5 mm) 15, 20, 25, 35 — jungties
B + C (12,7 mm) 15, 20, 25, 35 2+4 a b c d e
3MXM52 TL ‘ Q‘f -
A (99,5 mm) 15, 20, 25, 35, (42)@ |— ‘ L |h L B —I_h M~ i —
B + C (12,7 mm) 15, 20, 25, 35 2+4 Lt‘ IU H_W v L
42, 50 —
a Lauko bloko jungtis
3MXMe8 b Reduktorius Nr. 6
A (99,5 mm) 15, 20, 25, 35, (42)@ |— ¢ Reduktorius Nr. 5
d Platinimo verzlé, skirta @9,5 mm
B+ C (12,7 mm) 15, 20, 25, 35, 42 2+4 e Tarpblokinis vamzdynas
50, 60 — = 39,5 mm vamzdzio prijungimas prie @12,7 mm dujy vamzdzio
4MXM68 jungties
A + B (99,5 mm) 15, 20, 25, 35, (42)@ |— a b c ? e
C+D (@12,7mm) |15, 20, 25, 35, (42)@ |2+4 TLW| | | ]
_ CIHIT N — 1 —
42, 50, 60 ”/ ¥ u_, O
4MXM80 ”jMHJ [
A (99,5 mm) 15, 20, 25, 35, (42)® | — a  Lauko bloko jungtis
B (812,7 mm) 15, 20, 25, 35, (42)®) |2+4 b Reduktorius Nr. 2
¢ Reduktorius Nr. 4
42,50, 60 — d Platinimo verzlé, skirta @12,7 mm
C + D (15,9 mm) 15, 20, 25, 35, (42)@ |5+6 e Tarpblokinis vamzdynas
42, 50, 60 1+3 F.’avqen.kite §riegin¢ lauko bloko jungtj toje vietoje, kur platinimo verzlé
= lie€iasi su Saldymo alyva.
5MXM90 Platinimo verzlé (mm) Priverzimo s(lrlqkolmm)o momentas
@ |
A + B (29,5 mm) 15, 20, 25, 35, (42)( : 295 33~39
C (12,7 mm) 15, 20, 25, 35, (42)® |2+4 o127 50~60
42, 50, 60 - 9159 62~75
D+ E (915,9 mm) 15, 20, 25, 35, (42)® |5+6
42, 50, 60 143 @ PRANESIMAS
71 — Naudodami tinkama verzliaraktj, stenkités nepazeisti
@ T ) jungties sriegiy ir per daug nepriverikitev platin_imo verzlés.
Tik prijungus prie FTXW42R. Bukite atidas, kad pernelyg NEPRIVERZTUMETE verzlés,
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ nes galite pazeisti mazajj vamzdj (apie 2/3-1x jprasto
7/@;\ /G) N\ 7%7\§ %Lﬂ | /\§ sukimo momento).
NZNZERN = A\a . S :
5.2.2 Ausalo vamzdziy prijungimas prie lauke
‘ ; i \ \ | naudojamo jrenginio
é‘% é‘% g‘% .E‘Z | = jamo lreng
1 2 3 4 5 6 = Vamzdyno ilgis. Stenkités, kad vietinis vamzdynas buty kaip
jmanoma trumpesnis.
Reduktoriaus tipas Jungtis = Vamzdyno apsauga. Apsaugokite vietinj vamzdyng nuo fiziniy
1 @15,9 mm — @12,7 mm pazeidimy.
2 @12, 7 mm — @9,5 mm
3 15,9 mm — @12,7 mm
Jrengimo vadovas DAIKIN 2MXM-A, 3MXM-A, 4AMXM-A, SMXM-A
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6 Ausalo jleidimas

A ISPEJIMAS

PrieS paleisdami kompresoriy, gerai prijunkite SaltneSio
vamzdyng. Jei SaltneSio vamzdynas NEBUS prijungtas ir
paleidus kompresoriy bus atidarytas uzdarymo voztuvas,
bus jtraukta oro. Dél to Saldymo kontlre susidarys
nenormalus slégis ir gali bati apgadinta jranga arba netgi
kas nors gali bati suzalotas.

1 Prijunkite skystojo Saltnesio jungtj, vedancia i$ patalpos bloko, |
lauko bloko skysc&io uzdarymo voztuva.

(0 &AL 1)
IRTTR I - A
L et
\_ _

a Skyscio uzdarymo voztuvas
b Dujy uzdarymo voztuvas
¢ PrieziGros anga
2 Prijunkite dujinio SaltneSio jungtj, vedancia i$ patalpos bloko, |
lauko bloko dujy uzdarymo voztuva.

PRANESIMAS

AuSalo vamzdelius tarp patalpose ir lauke naudojamy
jrenginiy rekomenduojama tiesti kanaluose arba apvynioti
uzbaigimo juosta.

5.3 Ausalo vamzdziy tikrinimas

5.31 Nuotékio tikrinimas

PRANESIMAS

NEVIRSYKITE jrenginio maksimalaus darbinio slégio (Zr.
“PS High” zZr. jrenginio informacinéje lenteléje).

PRANESIMAS

VISADA naudokite tik rekomenduojamg didmenininko
tiekiama burbuliuky testo tirpala.

NIEKADA nenaudokite muiluoto vandens:

= Dél muiluoto vandens gali jtrikti sudedamosios dalys,
pvz., KkoOginés verZlés arba stabdymo vozZtuvy
dangteliai.

= Muiluotame vandenyje gali bati druskos, sugeriancig
drégme, kuri uzsals, atSalus vamzdeliams.

= Muiluotame vandenyje yra amoniako, dél kurio gali
atsirasti  kiginiy jungCiy korozija (tarp zalvarinés
kaginés verzlés ir varinio iSplatéjimo).

1 |Jleiskite j sistemg azoto dujy, kad slégio matuoklis rodyty bent
200 kPa (2 bar). Rekomenduojame didinti slégj iki 3000 kPa
(30 bar), kad aptiktuméte nedidelj nuoték|.

2 Patikrinkite, ar yra nuotékis, visas jungtis iStepdami burbuliuky
testo tirpalu.

3 ISleiskite visas azoto dujas.

5.3.2 Vakuuminis dziovinimas

PAVOJUS! GALI SPROGTI

NEATIDARYKITE uzdarymo voztuvy, kol nesibaige
vakuuminis dZiovinimas.

1 Suformuokite sistemoje vakuuma, kol kolektoriaus slégis
pasieks -0,1 MPa (-1 bar).

2 Palaukite 4-5 minutes ir patikrinkite slég;:

Jei sléegis... Tada...
Nesikeicia Sistemoje néra drégmeés. Si
proceddra baigta.
Didéja Sistemoje yra drégmés. Eikite j
kita zingsnj.

3 Palaikykite sistemoje vakuumg bent 2 valandas, kad
kolektoriuje baty —0,1 MPa (-1 bar) slégis.

4 ISjunge siurblj, tikrinkite slégj bent 1 valanda.

Jei NEPASIEKSITE tikslinio vakuumo arba NEPAVYKS i$laikyti
vakuumo 1 valanda, atlikite Siuos veiksmus:

= VélI patikrinkite, ar néra nuotékiy.
= Pakartokite vakuuminio dziovinimo procedira.

PRANESIMAS

Sumontave SaltneSio vamzdyng ir atlike vakuuminio
dziovinimo proceddra, atidarykite uzdarymo voztuvus. Jei
paleisite sistemg su uzdarytais uzdarymo voztuvais, gali
sugesti kompresorius.

6 Ausalo jleidimas

6.1 Apie Saltnesj

Sian}e produkte yra fluorinty Siltnamio efektg sukelian¢iy dujy.
NEISLEISKITE dujy j atmosfera.

Ausalo tipas: R32

Pasaulinio atsilimo potencialo (GWP) reikSmé: 675

Laikantis taikomy teisés akty, jrenginj gali tekti periodiskai tikrinti dél
auSalo nuotékio. Dél iSsamesnés informacijos kreipkités |
montuotojg.

|SPEJIMAS! SIEK TIEK LIEPSNI MEDZIAGA

Irenginyje esantis ausSalas yra Siek tiek degus.

A |SPEJIMAS

= Jrenginyje esantis auSalas yra Siek tiek degus, bet
paprastai nuotékio NEBUNA. Jei patalpoje isteka
ausalas, jam kontaktuojant su degiklio, Sildytuvo ar
viryklés ugnimi gali kilti gaisras arba susidaryti
kenksmingos dujos.

» ISJUNKITE visus degangius Sildymo prietaisus,
iSvédinkite patalpg ir susisiekite su pardavéju, i$ kurio
isigijote jrengin;.

= NENAUDOKITE jrenginio, kol techninés priezitros
specialistas nepatvirtino, kad sistemos dalis, i$ kurios
iStekéjo ausalas, yra sutaisyta.

A ISPEJIMAS

Prietaisg bdtina sandéliuoti taip, kad baty iSvengta
mechaniniy pazeidimy. Sandéliuokite gerai védinamoje
patalpoje, kur nebuty nuolat veikian€iy uzdegimo Saltiniy
(pvz., atviros liepsnos, veikian€iy dujiniy prietaisy ar
elektriniy Sildytuvy). Patalpos dydis turi atitikti bendrasias
saugos atsargumo priemones.

2MXM-A, 3MXM-A, 4AMXM-A, 5SMXM-A
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7 Elektros instaliacija

A ISPEJIMAS

NEGALIMA pradurti ar deginti ausalo ciklo daliy.

= Atitirpinimo procesui paspartinti NEGALIMA naudoti
valomuyjy medziagy ar priemoniy, kuriy nerekomendavo
gamintojas.

= Zinotina, kad sistemoje esantis ausalas yra bekvapis.

A ISPEJIMAS

NIEKADA nelieskite iStekéjusio SaltneSio. Kitaip dél
nusalimo gali atsirasti rimty zaizdy.

6.4 Papildomo ausalo jleidimas

A |SPEJIMAS

= Kaip ausalg naudokite tik R32. Kitos medziagos gali
sukelti sprogimus ir nelaimingus atsitikimus.

= R32 sudétyje yra fluorinty Siltnamio efektg sukelianciy
dujy. Jo pasaulinio atsilimo potencialo (GWP) verte —
675. NEISLEISKITE $iy dujy j atmosfera.

= Jleisdami auSalg VISADA mivekite apsaugines
pirstines ir dévékite apsauginius akinius.

PRANESIMAS
Pagal galiojancius fluorinty Silthamio efekta sukelianéiy
dujy emisijas reglamentuojanius  teisés  aktus
reikalaujama, kad bty nurodomas jrenginio ausalo svoris

ir CO, ekvivalentas.

Formulé kiekiui CO, ekvivalento tonomis apskaiciuoti:
au$alo GWP verté x bendras ausalo kiekis [kg] / 1000

Dél iSsamesnés informacijos kreipkités | montuotoja.

6.2 Papildomo ausalo kiekio

nustatymas
Jei bendrasis Tada...
skyséio vamzdyno
ilgis yra...

<30 m NEPILKITE papildomo SaltneSio.

>30 m R=(bendrasis skyscio vamzdyno ilgis (m)—
30 m)x0,020
R=papildoma jkrova (kg) (suapvalinta iki
artimiausio 0,1 kg)

INFORMACIJA

Vamzdziy ilgis — tai skyscio vamzdziy ilgis j vieng puse.

INFORMACIJA

Derinant lauko blokg 3MXM40 arba 3MXM52 su patalpos
blokais CVXM-A ir (arba) FVXM-A, papildoma Saltnesio
jkrova NELEISTINA. Bendrasis vamzdyno ilgis TURI bati

B &

<30 m.

Maksimalus leistinas SaltnesSio jkrovos kiekis
3MXM40, 3MXM52 2,2 kg
3MXM68, 2MXM68 2,4 kg
4MXM68 2,6 kg
4MXM80 3,2 kg
5MXM90 3,3 kg

6.3 IS naujo uzpildomo ausalo kiekio
nustatymas

INFORMACIJA
Jei reikia visai i§ naujo uzpildyti, bendras ausalo kiekis:
gamykloje jleisto ausalo kiekis (Zr. jrenginio informacinéje
lenteléje) + nustatytas papildomas kiekis.

Prielaida: Prie$ jleisdami au$alg, jsitikinkite, kad au$alo vamzdziai
prijungti ir patikrinti (atlikus nuotékio bandymg ir vakuuminj
dziovinima).

1 Prijunkite ausalo cilindrg prie techninés priezitros angos.

2 |pilkite papildomo au$alo.

3 Atidarykite dujy stabdymo voztuva.

6.5 Fluorinty Silthamio efekta
sukelianéiy dujy etiketés
tvirtinimas

1 UzZpildykite etikete:

M Contains fluorinated gases a

N
I

W o o+e—:|kg——d
GWP x kg
7000 tCOeq—e

Jei su jrenginiu pateikta daugiakalbé fluorinty Siltnamio
efektg sukelianéiy dujy etiketé (Zr. priedus), nulupkite
reikiamos kalbos lipdukg ir priklijuokite a virSuje.
Gamykliné Saltnesio jkrova: zr. jrenginio vardine plokstele
Papildomas jpilto Saltnesio kiekis

Visa $altnesio jkrova

Visos Saltnesio jkrovos fluorinty Siltnamio efekta
sukelian€iy dujy kiekis iSreiskiamas CO, tony
ekvivalentu.

GWP = pasaulinio atSilimo potencialas

PRANESIMAS

Pagal galiojancius teisés aktus, reglamentuojancius
fluorinty Siltnamio efekta sukelianciy dujy naudojimg,
turi bati nurodomas jrenginio Saltnesio jkrovos svoris ir CO,
ekvivalentas.

®©Q0T

CO, ekvivalentiniy tony kiekio apskai€¢iavimo formulé:
Saltnesio GWP verté x bendroji $altnesio jkrova [kg] /
1000

Naudokite GWP verte, nurodytg Saltnesio jkrovos etiketéje.

2 Pritvirtinkite etikete lauke naudojamo jrenginio viduje Salia dujy
ir skyscio stabdymo voztuvy.

7 Elektros instaliacija

PAVOJUS! PAVOJUS ZUTI NUO ELEKTROS SROVES

Jrengimo vadovas
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7 Elektros instaliacija

ﬁ ISPEJIMAS b S20~24 - elektroninio iSsiplétimo voztuvo rités jvado laido
jungtis (patalpa A, B, C, D, E)*
= Visus elektros laidus PRIVALO sujungti kvalifikuotas S40 - Siluminés perkrovos relés jvado laido ir auksto
elektrikas ir elektros instaliacija TURI atitikti taikomus slégio jungiklio jungtis*
. Multimetras (NS jtampos diapazonas)
L2 IELTE: S90~93 - termistoriaus jvado laido jungtis
S70 - ventiliatoriaus variklio jvado laido jungtis
S80 - ketur$akio voztuvo jvado laido jungtis
Kompresoriaus jvado laido jungtis

o

= Elektros jungtis junkite prie fiksuotos instaliacijos.

TQ w0 Q

= Visi vietoje jsigyti komponentai ir elektros instaliacijos

darbai TURI atitikti taikomus teisés aktus. *Priklauso nuo modelio.

ISPEJIMAS
VISADA naudokite daugiagyslius maitinimo kabelius. 71 Standartln"'! |aIdL| komponentq
} specifikacijos
|ISPEJIMAS
Naudokite visy poliy atjungimo tipo jungtuvg su bent 3 mm Komponentas
tarpu tarp kontaktiniy taskuy, uztikrinantj visiSkg atjungima Maitinimo kabelis |Jtampa 220~240 V
pagal virsjtampio Ill kategorijg. Faze 1~
ﬁ ISPEJIMAS Daznis 50 Hz
Jei pazeidziamas maitinimo kabelis, siekiant iSvengti Laido tipas Zr. lentele toliau (A)
rizikos, jj TURI pakeisti gamintojas, jo techninés priezitros Jungiamasis kabelis Keturgyslis kabelis, 1,5 mm?
atstovas arba kiti panasia kvalifikacijg turintys asmenys. (patalpa<slaukas) arba 2,5 mm?, tinka
_ 220~240 V
S HO5RN-F (60245 IEC 57)
NEJUNKITE maitinimo kabelio prie patalpos bloko. Kitaip Rekomenduojamas jungtuvas Zr. lentele toliau (B)
galite gauti elektros smugj arba sukelti gaisra. - - - —
Liekamosios sroves apsaugas TURI atitikti galiojancius
ﬁ ISPEJIMAS reglamentus
= Gaminyje NENAUDOKITE vietiniy elektros sistemos Modelis A B
daliy. 3MXM40 Trigyslis kabelis, 2,5 mm? 16 A
: NENUKREIPKITF,_ pvz., drenazo smrbhp ir !(t. 2MXM68, HO5RN-F (60245 IEC 57) 20 A
komponenty maitinimo nuo kontakty bloko. Kitaip galite 3MXM52
gauti elektros smigj arba sukelti gaisra. 3MXM687 HO7RN-F (60245 IEC 66)
_ ] i i 2
ISPEJIMAS 4MXM68 Trigyslis kabelis, 4,0 mm
Laikykite jungiamuosius laidus atokiai nuo Siluminés H97R’\_I_F (602_45 IEC 66)
izoliacijos neturingiy variniy vamzdziy, nes tokie vamzdziai 4AMXM80 Trigyslis kabelis, 4,0 mm? 25A
labai jkaista. 5MXM90 HO7RN-F (60245 IEC 66) 32A
PAVOJUS! PAVOJUS ZUTI NUO ELEKTROS SROVES Elektros jranga turi atitikti EN/IEC 61000-3-12 — Europos / tarptautinj

techninj standartg, kuriame nustatyti prie vieSojo zemos jtampos
tinklo prijungtos jrangos generuojamos harmoninés srovés stiprio
apribojimai, kai jvesties sroves stipris >16 A ir vienai fazei tenka <75

Visos elektrinés dalys (jskaitant termistorius) yra
maitinamos elektra. NELIESKITE jy plikomis rankomis.

PAVOJUS! PAVOJUS ZUTI NUO ELEKTROS SROVES A.

Atjunkite elektros tiekima ilgiau nei 10 minuciy ir pries

pradédami  prieZidros darbus iSmatuokite jtampg 7.2 Elektros laidy prijungimas prie
pagrindinés grandinés kondensatoriuose arba elektriniuose lauko irenginio

komponentuose. Kad galétuméte liesti elektrinius

komponentus, jtampa TURI bati Zzemesné nei 50 V (NS). 1 Nuimkite skirstomosios déZés dangtj (1 sraigtas).

Kontakty vietg rasite elektros instaliacijos schemoje.

a

g N T FT m
E@ uu év ]
AL2 AL1 o ,

®
08 ny 8
Nna uo ?I =
Iz | |
00 I—e
ge T g
S80
0 |
1 2 Sujunkite patalpos ir lauko blokus laidais, kad sutapty jungciy
== h numeriai. Sutapdinkite vamzdyno ir instaliacijos simbolius.
I T 3 Batinai prijunkite tinkamus laidus prie atitinkamy patalpy.

a AL1, AL2 - elektromagnetinio voZtuvo jvado laido jungtis*

2MXM-A, 3MXM-A, 4MXM-A, 5MXM-A DAIKIN Jrengimo vadovas
R32 padalytosios sistemos serija 1 9
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8 Lauko jrenginio montavimo pabaiga

Patalpos jungtis (A, B, C, D, E)*

Jungtuvas

Liekamosios srovés apsaugas

Maitinimo laidas

Jungiamasis laidas patalpai (A, B, C, D, E)*

®OQo0T O

*Priklauso nuo modelio.
4 KryZminiu atsuktuvu gerai priverzkite kontakty sraigtus.

5 Patikrinkite, ar laidai neatsijungia, juos $velniai patempdami.

6 Gerai uzfiksuokite laidy fiksatoriy, kad iSvengtuméte laidy

kontakty iSorinio jtempio.
Prakiskite laidus pro iSpjova (apsauginés plokstes apacioje).

Uztikrinkite, kad elektros laidai nesiliesty su dujy vamzdynu.

=

LRGN ELIELL

00000

505

®
2o )
——'/
P

a Laido fiksatorius

9 Prijunkite atgal skirstomosios dézés dangtj ir priezilros dangtj.

8 Lauko jrenginio montavimo
pabaiga

8.1 Lauke naudojamo jrenginio
montavimo pabaiga

A PAVOJUS! PAVOJUS ZUTI NUO ELEKTROS SROVES
= UZztikrinkite, kad sistema baty tinkamai jZeminta.

= PrieS pradédami priezidros darbus, atjunkite elektros
tiekima.

= Prie$ jjungdami elektros tiekimg, sumontuokite jungikliy
dézutés dangtj.

1 Izoliuokite ir pritvirtinkite SaltneSio vamzdyng bei kabelius kaip
parodyta:

Dujy vamzdis

Dujy vamzdzio izoliacija
Jungiamasis kabelis
Vietiniai laidai (jei yra)
Skysc¢io vamzdis

Skysc&io vamzdzio izoliacija
g Apdailos juostelé

-0 Q0T Q

2 Sumontuokite priezidros dangtj.

9 Konfiglracija

9.1 Apie budéjimo rezimu veikian€ia
elektros taupymo funkcija

Budéjimo rezimu veikianti elektros taupymo funkcija:

= I1SJUNGIA lauko bloko maitinimg ir

= JJUNGIA patalpos bloko elektros taupymo budéjimo rezima.

Budéjimo rezimu veikianti elektros taupymo funkcija pasiekiama
tokiuose blokuose:

oA (o)

3MXM40, 3BMXM52 FTXM, FTXP, FTXJ, FVXM,
CTXA, CTXM, CVXM

Jei naudojamas kitas patalpos blokas, REIKIA prijungti elektros
taupymo budéjimo rezimu jungtj.

Budéjimo rezimu veikianti elektros taupymo funkcija prie§ siunciant
ISJUNGIAMA.

9.1.1 Kaip JJUNGTI budéjimo rezimu veikiancig
elektros taupymo funkcija

Prielaida: BUTINA igjungti maitinima.
1 Nuimkite priezitros dangtj.

2 Atjunkite atrankine elektros taupymo budéjimo rezimo jungt;.

Jrengimo vadovas
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9 Konfiguracija

3 JJUNKITE pagrindinj maitinimo jungiklj.

9.2 Apie prioritetinés patalpos funkcijg

INFORMACIJA

= Norint naudotis prioritetinés patalpos funkcija, jrengiant
blokg reikia parinkti pradines nuostatas. Paklauskite
kliento, kuriose patalpose jie nori naudoti Sig funkcija, ir
irengdami pakeiskite reikiamas nuostatas.

= Prioritetinés patalpos nuostata taikoma tik oro
kondicionieriaus patalpos blokui ir galima nustatyti tik
vieng patalpa.

Patalpos blokas, kuriam taikoma prioritetinés patalpos nuostata, turi
prioritetg toliau nurodytais atvejais:

= Veikimo rezimo prioritetas. Jei patalpos bloke nustatoma
prioritetinés patalpos funkcija, visi kiti patalpos blokai persijungia j
budéjimo rezima.

= Prioritetas vartojant daug energijos. Jei patalpos blokas,
kuriame nustatyta prioritetinés patalpos funkcija, nustatomas veikti
didelés galios rezimu, kiti patalpos blokai ima veikti mazesniu
pajégumu.

= Jjungtas tylusis rezimas. Jei patalpos blokas, kuriame nustatytas
prioritetinés patalpos funkcijos rezimas, veikia tyliai, lauko blokas
taip pat veikia tyliai.

Paklauskite kliento, kuriose patalpose jie nori naudoti Sig funkcijg, ir

irengdami pakeiskite reikiamas nuostatas. Patogu nustatyti jj sveCiy
kambaryje.

9.21 Kaip nustatyti prioritetinés patalpos
funkcija

1 Nuimkite jungiklio dangtel] nuo priezidros spausdintinés
plokstés.

2 Nustatykite patalpos bloko, kuriam norite aktyvuoti prioritetinés
patalpos funkcija, jungiklj (SW4) j padétj ON (jjungta).

o

N OFF

# o

3 Nustatykite maitinimg i$ naujo.

9.3 Apie naktinj tylujj rezima

Dél naktinio tyliojo rezimo funkcijos lauko blokas naktj veikia tyliau.
Tokiu bddu sumazéja bloko vésinimo pajégumas. Paaiskinkite
klientui apie naktinj tylujj rezimg ir jsitikinkite, kad jis nori jj naudoti.

9.3.1 Kaip [JUNGTI naktinj tylujj rezima

1 Nuimkite jungiklio dangtelj nuo priezidros spausdintinés
plokstés.

e [ ]
L]

HHHHg?

i

2 Nustatykite naktinio tyliojo rezimo jungiklj (SW6-1) | padétj ON
(jjlungta).

9.4 Apie Sildymo rezimo uzrakta

Sildymo rezimo uzraktas leidzia blokui veikti tik $ildymo rezimu.

9.4.1 Kaip [JJUNGTI Sildymo rezimo uzrakta

1 Nuimkite jungiklio dangtelj nuo prieziiros spausdintinés
plokstés.

2 Nustatykite Sildymo rezimo uzrakto jungiklj (SW5-1) j padétj ON
(jjlungta).

9.5 Apie vésinimo rezimo uzrakta

Vésinimo rezimo uzraktas leidzia blokui veikti tik vésinimo rezimu.
Vésinimo rezimu iSlieka galimybé naudotis priverstiniu rezimu.

Jungties korpuso ir kontakty specifikacijos: ST gaminiai, korpusas
VHR-5N, kontaktas SVH-21T-1,1

Kai vésinimo reZimo uZraktas naudojamas kartu su hibridine
daugialype sistema, $iy bloky Silumos siurblys NEVALDO.

9.5.1 Kaip JJUNGTI vésinimo rezimo uzraktg

1 Trumpuoju jungimu sujunkite jungties S15 kontaktus Nr. 3 ir 5.
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10 |diegimas j eksploatacija

10 |diegimas j eksploatacija

PRANESIMAS

Bendrasis atidavimo eksploatuoti kontrolinis sgrasas.
Be Siame skyriuje pateikty atidavimo eksploatuoti
instrukcijy sistemoje Daikin Business Portal (reikia
patvirtinti tapatybe) pateikiamas bendrasis atidavimo
eksploatuoti kontrolinis sgrasas.

Bendrasis atidavimo eksploatuoti kontrolinis sarasas
papildo Siame skyriuje pateiktas instrukcijas. Atiduodant
jrangg eksploatuoti ir perduodant naudotojui, jj galima
naudoti kaip rekomendacijg ir ataskaity Sablong.

PRANESIMAS

Jrenginj VISADA naudokite su termistoriais ir (arba) slégio
jutikliais/jungikliais. PRIESINGU atveju gali sudegti
kompresorius.

Lauke naudojamo jrenginio stabdymo voztuvai (dujy ir
skyscio) visiSkai atidaryti.

Drenazas
Jsitikinkite, kad skysciai sklandziai nuteka.

Galima pasekmé: Gali laSéti vandens kondensatas.

Patalpos blokas priima naudotojo sasajos signalus.

Vidiniam sujungimui panaudoti nurodyti jungiamieji
laidai.

Saugikliai, jungtuvai arba vietiniai apsaugos jtaisai turi
bati jrengiami pagal §j dokumentg ir NEAPEITI.

Patikrinkite, ar kiekviename patalpos bloke sutampa ant
laidy ir vamzdziy pateiktos Zymos (patalpos A~E).

HENENNEEAEER N

Patikrinkite, ar prioritetinés patalpos nuostata nustatyta
2 arba daugiau patalpy. Atminkite, kad prioritetine patalpa
negalima parinkti daugialypio buitinio kar$to vandens

generatoriaus arba hibridinés daugialypés sistemos.

10.1  Kontrolinis sgrasas pries
eksploatacijos pradzig

1 Sumontave jrenginj, patikrinkite toliau iSvardytus dalykus.

2 Uzdarykite jrengin.

3 Jjunkite jrenginio maitinima.

Patalpose naudojamas jrenginys tinkamai pritvirtintas.

Lauko jrenginys tinkamai pritvirtintas.

Sistema tinkamai jzeminta, o jzeminimo gnybtai uzverzti.

Maitinimo Saltinio jtampa atitinka
identifikacinéje etiketéje nurodyta jtampa.

jrenginio

Jungikliy dézutéje NERA atsilaisvinusiy jungéiy arba
sugedusiy elektros komponenty.

Vidaus ir lauko jrenginiy viduje NERA sugadinty
komponenty arba suspausty vamzdziy.

NERA ausalo nuoteékio.

Ausalo vamzdziai (dujinio ir skysto) turi Silumos izoliacija.

Sumontuoti tinkamo dydzio ir tinkamai izoliuoti vamzdziai.

HEN RN EENEE NN AN

10.2 Kontrolinis sgrasas pradedant
eksploatuoti

D Atlikti laidy montavimo patikra.

Oro iSleidimas.
L]

Bandomasis paleidimas.
] p

10.3 Eksploatacinis ir kiti bandymai

Hibridinés daugialypés sistemos atveju, prieS pradedant naudoti Sig
funkcijg, reikia imtis tam tikry atsargumo priemoniy. Daugiau
informacijos rasite jrengimo patalpoje vadove ir (arba) jrengimo
patalpoje montuotojo trumpajame vadove.
D Prie§ pradédami eksploatacijos bandymg, iSmatuokite
jtampg pirminéje saugos jungtuvo puseéje.

D Turi bati atlikti reikiami vamzdyno ir laidy jrengimo
darbai.

] Lauke naudojamo jrenginio stabdymo voztuvai (dujy ir
skyscio) visiSkai atidaryti.

Keliy sistemy inicijavimas gali trukti kelias minutes, atsizvelgiant |
patalpos bloky skaiciy ir naudojamy parink¢iy skaiciy.

10.3.1

Instaliacijos klaidy paieSkos funkcija ieSko ir automatiSkai Salina
instaliacijos klaidas. Tai naudinga, kai reikia patikrinti instaliacija,
kurios NEJ[MANOMA patikrinti tiesiogiai, pvz., poZzeming instaliacija.

Apie instaliacija klaidy paieska

Sios funkcijos NEGALIMA naudoti 3 minutes nuo saugos jungtuvo
aktyvavimo arba kai lauko temperatira <5°C.

Laidy montavimo klaidy patikra

INFORMACIJA

= Laidy montavimo klaidy patikra reikia atlikti, tik jei
nesate tikri, kad teisingai atlikta elektros instaliacija ir
vamzdZiy sujungimas.

= Jei atliksite laidy montavimo klaidy patikrg, keliems
vidaus jrenginiams skirtas hibridas 72 valandas neveiks
valdomas Silumos siurblio. Siuo metu hibridinj veikima
perims dujy katilas.

1 Nuimkite priezidros spausdintinés plokstés jungikliy dangtel;.

Jrengimo vadovas
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11 Techniné prieziara ir tvarkymas

2 Trumpai paspauskite lauko bloko priezidros spausdintinés
plokstés instaliacijos klaidy paieskos jungiklj (SW3).

Rezultatas: prieziGros monitoriaus Sviesos diodai nurodo, ar
galima pakoreguoti. ISsamios informacijos apie tai, kaip skaityti
Sviesos diody rodinj, rasite priezitros vadove.

Rezultatas: instaliacijos klaidos bus pasalintos po 15-20 minuciy.
Jei automatiné korekcija neveikia, patikrinkite patalpos bloko
instaliacijg ir vamzdyna jprastu badu.

INFORMACIJA

= Sviediangiy $viesos diody skaigius priklauso nuo
patalpy skaiciaus.

= Instaliacijos klaidy paieskos funkcija NEVEIKIA, jei
lauko temperatlra <5°C.

= Baigus ieSkoti instaliacijos klaidy, Sviesos diody
indikacija iSliks, kol galiausiai bus paleistas jprastas
rezimas.

= Atlikite gaminio diagnostikos procediras. ISsamios
informacijos apie gaminio klaidy diagnostikg rasite
priezidros vadove.

Sviesos diody biisena
= Visi Sviesos diodai mirksi: automatiné korekcija NE[]MANOMA.
» Sviesos diodai mirksi pakaitomis: automatiné korekcija atlikta.

= Nuolat SvieCia vienas ar keli Sviesos diodai: sustojimo anomalija
(atlikite diagnostikos procedira, pateiktg deSiniosios plokstés
gale, ir zr. prieziGros vadova).

10.3.2 Bandomasis paleidimas

INFORMACIJA

Jei atidavimo eksploatuoti metu jvyksta bloko klaida, Zr.
prieziiros vadova, kur pateikiamos iSsamios trik€iy
Salinimo gairés.

Prielaida: maitinimo rodikliai TURI patekti j nurodytg diapazona.

Prielaida: eksploatacijos bandymg galima atlikti vésinimo arba
Sildymo rezimu.
Prielaida: eksploatacijos bandymg reikia atlikti vadovaujantis

patalpos bloko eksploatacijos vadovu, kad visos funkcijos ir dalys
veikty tinkamai.

1 Veésinimo rezimu pasirinkite Zemiausia programuojamg
temperatirg.  Sildymo  reZimu  pasirinkite  auk$Giausig
programuojamg temperatirg.

2 Leide patalpos blokui paveikti 20 minuciy, iSmatuokite
temperatirg jo jvade ir iSvade. Skirtumas turi virSyti 8°C
(vésinimas) arba 20°C (Sildymas).

3 Pirmiausia patikrinkite kiekvieno bloko veikimg individualiai,
tada patikrinkite visy patalpos bloky vienalaikj veikima.
Patikrinkite Sildymo ir vésinimo veikimag.

4 Atlike eksploatacijos bandyma, nustatykite jprastg temperatiros
lygi. Vésinimo rezimu: 26~28°C, Sildymo rezimu: 20~24°C.

INFORMACIJA

= Prireikus eksploatacijos bandymg galima iSjungti.

= ISjungto bloko negalima vél paleisti 3 minutes.

« Sildymo reZimu pradéjus eksploatacijos bandyma tuoj
po saugos jungtuvo jjungimo, atskirais atvejais
15 minuéiy gali bdti nepuciama jokio oro, kad baty
apsaugotas blokas.

= Eksploatacijos bandymo metu leiskite tik oro
kondicionieriy. Eksploatacijos bandymo metu neleiskite
hibridinés daugialypés sistemos arba buitinio karSto
vandens generatoriaus.

= Vésinimo metu gali apSerkSnyti dujy uzdarymo
voztuvas arba kitos dalys. Tai normalu.

INFORMACIJA

= Net ir iSjungtas, jrenginys vartoja energijg.

* Jjungus maitinimg po energijos tiekimo trdkio,
grazinamas paskutinis parinktas rezimas.

10.4 Lauko jrenginio jjungimas

Vidaus jrenginio vadove apraSytas sistemos konfigiravimas ir
idiegimas j eksploatacijg.

1 Techniné prieziura ir
tvarkymas

PRANESIMAS

Bendras techninés priezitros/patikros kontrolinis
sagrasas. Be Siame skyriuje pateikty techninés priezidros
nurodymy portale Daikin Business Portal taip pat yra ir
bendrasis techninés priezitros/patikros kontrolinis sgrasas
(bdtinas autentifikavimas).

Bendrajj techninés priezitros/patikros kontrolinj sgrasa,
papildant] Siame skyriuje pateiktus nurodymus, galima
techninés priezidros metu kaip gaires bei ataskaity teikimo
Sablona.

PRANESIMAS

Techninés priezitros darbus TURI atlikti jgaliotasis
montuotojas arba priezidros atstovas.

Techninés prieziGros darbus rekomenduojame atlikti bent
kartg per metus. Taciau pagal galiojancius teisés aktus gali
bati reikalaujama juos atlikti dazniau.

PRANESIMAS

Pagal galiojancius fluorinty Siltnamio efekta sukelian¢iy
dujy emisijas reglamentuojanius teisés  aktus
reikalaujama, kad bty nurodomas jrenginio ausalo svoris
ir CO, ekvivalentas.

Formulé kiekiui CO, ekvivalento tonomis apskaiciuoti:
ausalo GWP verté x bendras ausalo kiekis [kg] / 1000

2MXM-A, 3MXM-A, 4AMXM-A, 5SMXM-A
R32 padalytosios sistemos serija
3P600450-6R — 2022.05

DAIKIN

Jrengimo vadovas

23



12 ISmetimas

12

ISmetimas

@ PRANESIMAS

NEBANDYKITE

iSmontuoti

sistemos patys:

iSmontuoti

sistema, tvarkyti auSalo medziaga, tepalg ir kitas dalis
BUTINA laikantis taikomy teisés akty. |renginius REIKIA
pristatyti j specialias pakartotinio panaudojimo, Siuksliy
rasiavimo ir utilizavimo jstaigas.

INFORMACIJA
Siekdami

apsaugoti

aplinka,

prie§ perkeldami arba

iSmontuodami bloka atlikite automatinio slégio mazinimo
procedirg. Slégio mazinimo procediros aprasyma rasite
priezidros vadove arba montuotojo trumpajame vadove.

13

= Naujausiy

techniniy duomeny dalinj

Techniniai duomenys

rinkinj galima rasti

regioninéje Daikin svetainéje (prieinamoje viesai).

= Visas naujausiy techniniy duomeny rinkinys yra Daikin Business
Portal (batinas autentifikavimas).

13.1

elektros instaliacijos schema.

Elektros instaliacijos schema pateikiama kartu su bloku, ji

Simbolis ReikS§mé

A*P Spausdintinés schemos ploksté

BS* ljungimo/i§jungimo mygtukas,
valdymo jungiklis

Bz, H*O Zirzeklis

c* Kondensatorius

AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*,
HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U,
V, W, X*A, K*R_*, NE

Sujungimas, jungtis

D*, VD Diodas

DB* Dioduy tiltas
DS* DIP jungiklis
E*H Sildytuvas
FU*, F*U, (informacijos apie Saugiklis

charakteristikas, rasite PCB,

bloko viduje)
FG* Jungtis (rémo jzeminimas)
H* Laidy pyné

H*P, LED*, V*L

Kontroliné lemputé, Sviesos
diodas

HAP

Sviesos diodas (veikimo
stebéjimo, zalias)

HIGH VOLTAGE

Aukstoji jtampa

. ! i i IES Jutiklis "Intelligent Eye"
pateikta lauko bloke (virSutinés plokstés apatinéje puséje). . - — -
IPM* ISmanusis maitinimo modulis
13.1.1  Suvienodintos elektros instaliacijos K'R, KCR, KFR, KHuR, K'M __|Magnetiné relé
schemos legenda L Teka srove
L* Rité
Taikomy daliy ir numeracijos informacijos rasite ant jrenginio " e -
pateiktoje elektros instaliacijos schemoje. Visy daliy numeracija L*R Reaktorius
vykdoma arabiSkais skaitmenimis didéjancia tvarka, tolesnéje M* Zingsninis variklis
apzvalgoje ji zymima "*" dalies kode. M*C Kompresoriaus variklis
Simbolis |ReikSmeé Simboli |ReikSmé M*F Ventiliatoriaus variklis
s
M*P Drenazo siurblio variklis
/___|Jungtuvas @ Apsauginis jzeminimas VS Sukiojimo varikiis
+ < MR*, MRCW*, MRM*, MRN* | Magnetiné relé
S N Neutralus
e Jungtis Apsauginis jzeminimas n=, N=" Praginy pro ferito Serd skaiCius
(sraigtas) PAM Moduliuojamos amplitudés
- - impulsas
o= =3[} Jungtis Lygintuvas
T @ PCB* Spausdintinés schemos plokste
= |zeminimas —~@=-  |Relés jungtis PM* Maitinimo modulis
=-HCWW--|Vietiné instaliacija lﬁ Trumpojo jungimo jungtis PS Maitinimo altinio perjungimas
_E'_ Saugiklis o Kontaktas PTC* PTC termistorius
- Q* Izoliuotyjy varty dvipolis
TQE Patalpos blokas 110 |Kontakty juosta tranzistorius (IGBT)
,_ﬁ Lauko blokas O @ |Laidy spaustukas Qe Jungtuvas
OUTDOOR Q*DI, KLM Nuotékio j jZeminimo grandine
X Liekamosios jungtuvas
_)/ srovés apsaugas QL Apsauga nuo perkrovos
- - - - Q™M Termojungiklis
Simbolis |Spalva Simbolis Spalva - - -
- Q*R Liekamosios srovés apsaugas
BLK Juoda ORG Oranziné -
R* Varzas
BLU Mélyna PNK Roziné —
R*T Termistorius
BRN Ruda PRP, PPL Violetiné
= RC Imtuvas
GRN Zalia RED raudonos T
S*C Ribinis jungiklis
GRY Pilka WHT Balta FE——
- S*L Pladinis jungiklis
SKY BLU |Zydra YLW Geltona = - — -
S*NG Saltnesio nuotékio detektorius
S*NPH Slégio jutiklis (aukstas slégis)
Jrengimo vadovas DAIKIN 2MXM-A, 3MXM-A, 4AMXM-A, SMXM-A
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SHEET METAL

Kontakty juostos fiksuotoji
ploksté

TR Transformatorius

TC, TRC Siystuvas

V*, R*V Varistorius

V*R Diodu tiltelis, izoliuotyjy varty
dvipolio tranzistoriaus (IGBT)
maitinimo modulis

WRC Belaidis nuotolinis valdiklis

2MXM68

naudojamas jrenginys
Komponenty PED kategorijos klasifikacija:
= Auksto slégio jutikliai: IV kategorija
= Kompresorius: |l kategorija

= Sléginis akumuliatorius: 4MXM80, 5MXM90 Il kategorija, Kkiti
modeliai — | kategorija

= Kiti komponentai: zr. PED 4 straipsnio 3 pastraipg

Simbolis ReikSmé Simbolis Reiksmeé

S*NPL Slégio jutiklis (zemas slégis) X* Kontaktas

S*PH, HPS* Slégio jungiklis (aukstas slégis) X*M Kontakty juosta (blokas)

S*PL Slégio jungiklis (Zemas slégis) Y*E Elektroninio plétimosi vozZtuvo rité
S*T Termostatas Y*R, Y*S Reversinio elektromagnetinio
S*RH Drégnumo jutiklis voZtuvo rité

S*W, SW* Valdymo jungiklis z'C Ferito Serdis

SA*, F1S Virjtampio slopintuvas ZF, Z'F Triuksmo filtras

SR*, WLU Signalo imtuvas

ss* Rinkiklis 13.2 Vamzdziy schema: lauke

d rA
7. 9CuT. %é 6. 4CuT s t
u u -] Y L -
(6. 4CuT)
7.90uT h — 7. 9CuT Q 6. 4CuT é é L V-B w
AAA k r-B (. 40uT)
VWY
SAAY
12.7CuT
by 15.90uT 12.76uT k’f
[EEN u U 15, 9CuT b'e
(9.5CuT)
127007 g Ll v-B
(12.7CuT)
< =
15.9CuT  <——— §
mi E
<
. — _
p 12.7CuT ‘
a  Silumokaitis k KeturSakis voztuvas Termistorius (dujy)
b Lauko oro temperatdros I Duslintuvas v Patalpa
termistorius
¢ Silumokaicio termistorius m  |$leidimo vamzdZio termistorius w Vietinis vamzdynas (skys¢io)
d "Refnet" rinktuvas n Kompresorius x Vietinis vamzdynas (dujy)
e Ventiliatoriaus variklis o Sléginis akumuliatorius y Skyscio resiveris
f Propelerinis ventiliatorius p Dujy uzdarymo voztuvas S1PH  Auksto slégio jungiklis
(automatinis nustatymas i$ naujo)
g Kapiliarinis vamzdelis q Skyscio uzdarymo voztuvas .
h  Skirstytuvas r  Elektroninis i$siplétimo vozZtuvas —= Saltnesio srautas: vésinimas
i Duslintuvas su filtru s Termistorius (skyscio) = Saltnesio srautas: $ildymas
j Elektromagnetinis voztuvas t Filtras
2MXM-A, 3MXM-A, 4MXM-A, 5SMXM-A DAIKIN Jrengimo vadovas
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3MXM40, 3MXM52

a d
l:lb — A
7.90uT &r- 6.4CuT é é wLov-A
) B ™ (6.4CuT)
r- s t
7.9CuT 6.4CuT — 5 | L v_B w
( fc ’—& ! (6.4CuT)
C 7.9CuT @}chacn \% é L v-C
! (6.4CuT)
L
f
J N\
——=> 127CuT
-
> 12.7CuT 15.9CuT
d X
= 7 12.7CuT g. e V-A
g| (9.5CuT)
° u
8 | J RPN ] " 7(XY;K§T)
I 12.7CuT g, V-C
| | —— (12.7CuT)
15.9CuT  <-—— E
ml d
E— |
|
3MXM68
d
7.9CuT [(Qgr-A 6.4CuT g é I L V_A
! (6.4CuT)
7.9CuT h — 7.9cuT QFB 6.40uT é. é i v-B W
A (6.4CuT)
AN 7.9CuT r-C 6.4CuT é é ik v-C
SA%AY " Gacan
12.7CuT
< Kk :
[N 15.9CuT 12.7CuT -
X
JREECh n v-A
(9.5CuT)
| 12.7cut g e v-B
(12.7CuT)
12.7CuT g, v-C
——————th|- (12.7CuT)
: — —
p 12.7CuT ‘
a  Silumokaitis k KeturSakis voztuvas Termistorius (dujy)
b Lauko oro temperattros I Duslintuvas v Patalpa
termistorius
¢ Silumokaicio termistorius m  ISleidimo vamzdzio termistorius w Vietinis vamzdynas (skyscio)
d "Refnet" rinktuvas n Kompresorius x Vietinis vamzdynas (dujy)
e Ventiliatoriaus variklis o Sléginis akumuliatorius y Skyscio resiveris
f Propelerinis ventiliatorius p Dujy uzdarymo voztuvas S1PH Auksto slégio jungiklis
(automatinis nustatymas i$ naujo)
g Kapiliarinis vamzdelis q Skyscio uzdarymo voztuvas
h  Skirstytuvas r Elektroninis i$siplétimo voztuvas —— $a|tne§io srautas: vésinimas
i Duslintuvas su filtru s Termistorius (skyscio) --= Saltnesio srautas: Sildymas
j Elektromagnetinis voztuvas t Filtras
Jrengimo vadovas DAIKIN 2MXM-A, 3MXM-A, 4AMXM-A, SMXM-A
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4MXM68
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™ (6.4CuT)
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7.9CuT & r-D 6.4CuT g é L V-D
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e
—
f - 12.7CuT
/ \ /g‘/CuT
— g
Etd 15.9CuT 12.7CuT S 15.9CuT x
: - 12.7CuT g. v-A
S T H™ @scum
= u
8 | e & " 7(1\2’75)
I | 127cuT g, Hle V-
| <« -
m 15.9CuT <-- g . 12.7CuT g M V-
p 12.7CuT T
a  Silumokaitis k KeturSakis voztuvas u Termistorius (duj
IC}
b Lauko oro temperatdros I Duslintuvas v Patalpa
termistorius
¢ Silumokaitio termistorius m  Sleidimo vamzdzio termistorius w Vietinis vamzdynas (skys¢io)
d "Refnet" rinktuvas n Kompresorius x Vietinis vamzdynas (dujy)
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