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1 Informacija par

dokumentaciju

1.1 Par So dokumentu

A

SARGIETIES!

Parliecinieties, ka uzstadiSana, apkope un remonts atbilst
Daikin instrukcijam, ka art attiecigiem tiesibu aktiem un ka
Sos darbus veic tikai pilnvarots personals. Eiropa un
regionos, kur ir speka |EC standarti, attiecigais standarts ir
EN/IEC 60335-2-40.

INFORMACIJA

Parliecinieties, ka lietotajam ir dokumentacija uz papira, un
aiciniet vinu saglabat to turpmakai uzzinai.

Merkauditorija

Pilnvaroti uzstadtaji

INFORMACIJA

Ir paredzéts, ka So iekartu izmanto specialisti vai apmaciti
lietotaji veikalos, vieglaja rdpniecibd un zemnieku
saimniecibas, vai arT nelietpratigas personas uznémumos
un majsaimniecibas.

INFORMACIJA

Saja dokumenta ir ietvertas uzstadi$anas instrukcijas, kas
attiecas tikai uz aréjo bloku. Par iek$gjas instalacijas
uzstadisanu (iek$éja bloka uzstadiSana, aukstumagenta
caurulvada pievienoSana pie iek3éja bloka, elektrisko vadu
pievienoSana pie iek8éja bloka utt.) sk. iek$&ja bloka
uzstadiSanas rokasgramata.

Dokumentacijas komplekts

Sis dokuments

ir dala no dokumentacijas komplekta. Pilns

uzstadiSanas pabeigSana 21 komplekts sastav no talak noraditajiem dokumentiem.
8.1 Arpus telpam uzstadamas iekartas uzstadisanas pabeigdana . 21 = Visparéjie drosibas noteikumi
9 Konfigurécija 21 = |zlasiet Sos droSibas noteikumus PIRMS iekartas uzstadiSanas
9.1 Par elektribas taupi$anas funkciju dezdrrezZima ....................... 21 = Formats: Uz papira (aré&ja bloka iepakojuma)
9.1.1 Elektribas taupi$anas funkcijas IESLEGSANA Aréia blok 5T K _ .
AEZUIMEZTMA ...t 21 * Argja bloka uzstadisanas rokasgramata:
9.2  Par prioritaras telpas funkciju 21 = Uzstadisanas instrukcija
9.2.1  Prioritaras telpas funkcijas iestati$ana 21 = Formats: Uz papira (&ré&ja bloka iepakojuma)
9.3 Par kluso nakts rezimu 22
931  Kiusa nakts rezima IESLEGSANA... 22 * Uzstaditaja uzzinu gramata:
9.4 Par fikséto sildiSanas reZiImu ...........cccccooeiiiiiciiiccc e, 22 = Uzstadisanas sagatavo$ana, atsauces dati utt.
9.4.1 Fikséta sildi$anas rezima IESLEGSANA.... 22 - s e L .
o . . = Formats: digitali faili vietné https://www.daikin.eu. Lai atrastu
9.5 Par fikséto dzeséSanas rezimu 22 . " _ . .
T o - T savu modeli, izmantojiet mekl&$anas funkciju Q.
9.5.1 Fikséta dzesésanas rezima IESLEGSANA ................ 22
. o Komplekta ieklautds dokumentacijas jaunakas parskatitas versijas
10 Nodosana ekspluatacija 22 var bit pieejamas regionalaja Daikin timekla vietné vai no jasu
10.1  Kontrolsaraksts pirms nodo$anas ekspluatacija ....................... 22 izplatitaja.
10.2 Kontrolsaraksts, nododot ekspluatacija............c.ccocevreeenieninens 23
10.3  Izméginajuma darbina$ana un testéSana.............cccoceeveeerrneenen. 23
Uzstadidanas rokasgramata DAIKIN 2MXM-A, 3MXM-A, 4AMXM-A, SMXM-A
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2 Ipasi drosibas noradijumi uzstaditajam

Originala dokumentacija ir rakstita anglu valoda. Paréjas valodas ir
originalo dokumentu tulkojumi.

Tehniskie dati

= Jaunako tehnisko datu apskats ir pieejams regionalaja Daikin
timekla vietné (publiski pieejama).

= Jaunako tehnisko datu pilns komplekts ir pieejams Daikin
Business Portal (ir nepiecieSama autentifikacija).

2 Ipasi drosibas noradijumi
uzstaditajam

Obligati ievérojiet talak sniegtos droSibas noradijumus un

noteikumus.

lekartas uzstadisana (sk. "4 lekartas uzstadisana” [» 13])

SARGIETIES!

Uzstadisanu veic uzstaditadjs, materialu un instalacijas
izvélei ir jaatbilst attiecigo likumdoSanas aktu prasibam.
Eiropa attiecigais standarts ir EN378.

Uzstadisanas vieta (sk. "4.1 UzstadiSanas vietas
sagatavosana" [» 13])

UZMANIBU!

= Parbaudiet, vai uzstadiSanas vieta izturés bloka svaru.
Nepareiza uzstadisana rada briesmas. Tad iespéjama
ar1 vibracija vai neparastas skanas darbibas laika.

= NodroSiniet pietiekami lielu apkopes vietu.

= Uzstadot bloku, gadajiet, lai tas NESASKARAS ar
griestiem vai sienu, jo pretéja gadijuma ir iesp&jama
vibracija.

A SARGIETIES!

No mehaniskiem bojajumiem pasargajamo iekartu uzglaba
labi védinama telpa, kur nav pastavigi aktivu aizdegSanas
avotu (pieméram, atklatas liesmas, gazes iekartas vai
elektriska silditaja, kas pastavigi darbojas). Telpas
izmériem jaatbilst "Vispargjiem drosibas noteikumiem".

Caurulvadu uzstadiSana (sk. "5 Caurulu uzstadisana” [ 15])

A UZMANIBU!

Dalitas sistémas caurulvadus un savienojumus izveido
pastavigus, ja tie atrodas dzivojama telpa, iznemot tos
savienojumus, kas tieSi savieno caurulvadus ar iek$&jiem
blokiem.

A UZMANIBU!

= Ar aukstumagentu R32 uzpilditam, objekta piegadatam
iekartam nedrikst veikt lodéSanu vai metinasanu.

= SaldéSanas iekartas uzstadiSanas laikd dalu
savienoSanu ar vismaz vienu uzpilditu dalu veikt,
nemot véra Sadas prasibas: telpas, kur uzturas cilveki,
aukstumagenta R32 gadijuma nav pielaujami pagaidu
savienojumi, iznemot  uz  vietas izveidotus
savienojumus, kas savieno iek8€jo bloku ar
caurulvadiem. Uz vietas veidotiem savienojumiem starp
caurulvadu un iek8&o bloku jabat pagaidu
savienojumiem.

A UZMANIBU!

NESAVIENOJIET iegulto sazarojuma caurulvadu un ar&jo
bloku, ja ierikojat tikai caurulvadus bez iek$&ja bloka
pievienoSanas, lai vélak pievienotu citu iek$&jo bloku.

A SARGIETIES!

Stingri  piestipriniet aukstumagenta caurulvadu pirms
kompresora iedarbinasanas. Ja aukstumagenta caurulvads
nav pievienots un ir atvérts noslégvarsts, kad sak darboties
kompresors, tad tiks ieslkts gaiss. Rezultata
aukstumagenta kontdra radisies nenormals spiediens, kas
var izraisit iekartas bojajumus un pat traumas cilvékiem.

A UZMANIBU!

= Nepilnigs  paplatingjums  var izraisit
aukstumagenta nopladi.

gazveida

» Paplatingjumus NEDRIKST lietot vairakas reizes.
Izmantojiet jaunus paplatindjumus, lai noveérstu
gazveida aukstumagenta nopltdi.

= lzmantojiet platgala uzgrieznus, kas ir ieklauti ierices
komplektacija. Ja izmanto atSkirigus platgala
uzgrieznus, tas var izraisitt gazveida aukstumagenta
nopladi.

A UZMANIBU!

NEDRIKST  atvert varstus, kamér nav veikta
paplatinaSana. Tas var izraisit gazveida aukstumagenta
nopladi.

BISTAMI: SPRADZIENA BRIESMAS

NEDRIKST atvért noslégvarstus, pirms nav pabeigta
vakuuma zavésana.

Aukstumagenta uzpildiSana (sk. "6 DzeséSanas Skidruma
uzpilde" [» 18])

A SARGIETIES!
= Dzesétajs Saja iekarta ir vaji uzliesmojoSs, parasti ta
noplides NERODAS. Ja dzesétajs noplist telpa un
nonak saskaré ar liesmu, ko rada deglis, silditajs vai
plits, var notikt aizdegSanas vai veidoties kaitiga gaze.

= |ZSLEDZIET aizdeg$anos izraiso$as apsildes ierices,
izvédiniet telpu un sazinieties ar izplatitaju, no kura
iegadajaties iekartu.

= NELIETOJIET iekartu, kamér servisa specialisti nebis
apstiprinajusi, ka ir salabota ta dala, no kuras noplada
dzesétajs.

SARGIETIES!

= Ka dzesétaju izmantojiet tikai R32. Citas vietas var
izraistt spradzienus un negadijumus.

= R32 satur fluoru saturoSas siltumnicefekta gazes.
Globalas sasilSanas potenciala (GWP) vértiba ir 675.
NEPIELAUJIET So gazu noklGSanu atmosféra.

= Uzpildot dzesétaju, VIENMER izmantojiet
aizsargcimdus un aizsargbrilles.
A SARGIETIES!
NEDRIKST pieskarties nejausi nopladusam

aukstumagentam. Tas var izraisit smagus ievainojumus
apsaldéSanas rezultata.

Elektroinstalacija (sk. "7 Elektroinstalacija” [» 19])

A SARGIETIES!

= Arégjie vadi ir JAUZSTADA pilnvarotam elektrikim, un
tiem ir JAATBILST spéka eso$ajiem tiesibu aktiem.

= lzveidojiet elektriskos savienojumus ar fiksétajam
elektroinstalacijam.

= Visiem uz vietas saliktajiem komponentiem un
elektriskajam konstrukcijam ir JAATBILST spéka
esosajiem tiesibu aktiem.

2MXM-A, 3BMXM-A, 4MXM-A, SMXM-A
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3 Informacija par iepakojumu

A SARGIETIES!

Ka stravas padeves kabelus VIENMER izmantojiet
daudzdzislu kabelus.

A SARGIETIES!

Izmantojiet visu polu atvienoSanas tipa partraucéju ar
vismaz 3 mm attalumu starp kontaktpunktu spraugam, kas
nodrosina pilnigu atvieno$anu Ill kategorijas parsprieguma
gadijuma.

A

UZMANIBU!

Neievietojiet dazadus priekSmetus vai savus pirkstus gaisa
ieplides un izplades atverés. AIZLIEGTS nonemt
ventilatora aizsargu. Kad ventilators griezas liela atruma, ta
lapstinas var radit ievainojumus.

UzturéSana un tehniska apkope (sk. "11 Apkope un
remonts” [» 24])

BISTAMI: STRAVAS TRIECIENA BRIESMAS

A SARGIETIES!

Ja energoapgades kabelis ir bojats, lai izvairitos no
briesmam, tas ir JANOMAINA raZotdjam, ta apkopes
agentam vai [1dzigi kvalificétai personai.

BISTAMI: APDEGUMU/APPLAUCESANAS BRIESMAS

A SARGIETIES!

NEPIEVIENOJIET $adu baro$anas vadu iek$&jam blokam.
Tada riciba var izraisit elektriskas stravas triecienu vai
aizdegSanos.

A SARGIETIES!

= NELIETOJIET izstradajuma uz vietas iegadatas
elektrotehniskas detalas.

= NEPIEVIENOJIET drenazas sukna baroSanas vadu un
tml. pie spailu bloka. Tada riciba var izraisit elektriskas
stravas triecienu vai aizdegsanos.

A SARGIETIES!

Nepielaujiet starpsavienojuma vadu saskari ar vara
caurulém, kuram nav siltumizolacijas, jo $adas caurules ir
loti karstas.

A

SARGIETIES!

Pirms jebkadu apkopes vai remonta darbibu veikSanas
vienmér izslédziet aizsargslédzi, kas atrodas
energoapgades paneli, iznemiet droSinatajus vai
atveriet iekartas aizsardzibas ierices.

= 10 mindtes péc stravas padeves izslégSanas

NEAIZTIECIET zem sprieguma esos$as dalas, jo pastav
augstsprieguma risks.

= levérojiet, ka dazas elektrisko komponentu karbas
sekcijas ir karstas.

= Uzmanieties, lai NEPIESKARTOS stravvadosai
sekcijai.

= NESKALOJIET iekartu. Tas var izraisit elekiriskas
stravas triecienu vai aizdegSanos.

BISTAMI: STRAVAS TRIECIENA BRIESMAS

BaroSanas sistéma padod stravu visas elekiriskas kédes
dalas (arT termorezistoriem). Tiem NEDRIKST pieskarties
ar kailam rokam.

BISTAMI: STRAVAS TRIECIENA BRIESMAS
= Lietojiet kompresoru tikai iezeméta sistema.
= Pirms kompresora apkopes izslédziet stravu.

= Péc apkopes beigam atkal piestipriniet sadales karbas
vaku un apkopes vaku.

BISTAMI: STRAVAS TRIECIENA BRIESMAS

Pirms apkopes veikSanas atvienojiet baroSanu uz vairak
nekd 10 mindtém un izmériet spriegumu uz galvenas
kédes kondensatoru vai elektrotehnisko detalu spailem.
Sim spriegumam JABUT mazakam par 50 V DC, lai jis
varétu pieskarties keédes elekirotehniskajam detalam.
Spailu atraSanas vieta ir paradita elektriska vadojuma
shéma.

UZMANIBU!

Darba VIENMER valkajiet aizsargbrilles un aizsargcimdus.

BISTAMI: SPRADZIENA BRIESMAS
= |zmantojiet caurulu griez&ju, lai nonemtu kompresoru.
= NEDRIKST izmantot lodlampu.

= Izmantojiet tikai atlautus  aukstumagentus un
smeérvielas.

Aréja bloka uzstadi$anas pabeig$ana (sk. "8 Arpus telpam
uzstadamas iekartas uzstadiSanas pabeigSana” [» 21])

BISTAMI: APDEGUMU/APPLAUCESANAS BRIESMAS

Kompresoram NEDRIKST pieskarties ar kailam rokam.

A BISTAMI: STRAVAS TRIECIENA BRIESMAS
= Parliecinieties, ka sistéma ir pareizi iezeméta.
= |zslédziet stravas padevi pirms apkopes darbiem.

= Uzstadiet sadales karbas vaku pirms elektriskas
baro$anas ieslégSanas.

Nodosana ekspluatacija (sk. "10 Nodosana
ekspluatacija” [» 22])

A UZMANIBU!

NEVEICIET parbaudes darbinasanu, kameér notiek

3.141

Informacija par iepakojumu
Ara iekarta

Arpus telpam uzstadamas iekartas
piederumu nonems$ana

Parliecinieties, ka Idz ar iekartu ir piegadati visi talak minétie

=k . piederumi:
darbs pie iekstelpu blokiem.
Parbaudes darbinaSanas laika darbosies NE VIEN aréjais
bloks, bet arT ar to savienotais iekstelpu bloks. Darbs pie
ieksStelpu bloka parbaudes darbinaSanas laika ir bistams.
Uzstadidanas rokasgramata DAIKIN 2MXM-A, 3MXM-A, 4AMXM-A, SMXM-A
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4 lekartas uzstadisana

<o)
5 oo S
S
it

a Argja bloka uzstadisanas rokasgramata

b Vispargjie drosibas noteikumi

¢ Fluoréto siltumnicefekta gazu etikete

d  Fluoréto siltumnicefekta gazu etikete vairakas valodas

e Energijas uzlime

f Skravju maisinS. Skrives paredzétas elektroinstalacijas
vadu turétaju piestiprinasanai.

g Drenazas uzvaznis (mazais)

h Drenazas uzvaznis (lielais)

i Parejas savienojuma mezgls

j Drenazas platgalis

4 lekartas uzstadiSana

A SARGIETIES!

Uzstadisanu veic uzstaditadjs, materialu un instalacijas
izvélei ir jaatbilst attiecigo likumdoSanas aktu prasibam.
Eiropa attiecigais standarts ir EN378.

4.1 UzstadiSanas vietas sagatavosana

A SARGIETIES!

No mehaniskiem bojajumiem pasargajamo iekartu uzglaba
labi védinama telpa, kur nav pastavigi aktivu aizdegsanas
avotu (pieméram, atklatas liesmas, gazes iekartas vai
elektriska silditaja, kas pastavigi darbojas). Telpas
izmériem jaatbilst "Vispargjiem drosibas noteikumiem".

411 Ara iekartas uzstadi$anas vietas prasibas

levérojiet talak noraditas atstarpju vadlinijas.
~>100 >350

<1200

« + 1 b ]>100

———
-]

111 ib[>100

=
l—

a Gaisaizvade
b Gaisa ieplides atvere

Atstajiet 300 mm vietu darbam zem griestiem un 250 mm atstarpi
caurulvadu un elektriskas apkopes veiksanai.

PIEZIME

Sienas augstumam 4aréja bloka izejas pusé JABUT
<1200 mm.

a Deflektora plaksne

b Valdo3ais vé&ja virziens

¢ Gaisa izplide
NEUZSTADIET iekartu skanas jutigas vieta (pieméram, gulamistabu
tuvuma), lai darbibas troksnis neraditu apgratinajumu.

Piezime: Ja skana tiek mérita faktiskajos uzstadiSanas apstaklos,
izmérita vertiba var bat augstaka par skanas spiediena Iimeni, kas
noradits tehniskds datu gramatas nodala "Skanas spekirs"
apkartéjas vides trokSnu un skanas atbalss dél.

INFORMACIJA

Skanas spiediena limenis ir mazaks par 70 dBA.

Argjais bloks ir paredzéts uzstadi$anai tikai arpus telpam un
lietoSanai vides temperatira $ados temperatlras intervalos (ja
pievienota iek$€ja bloka lietoSanas rokasgramata nav noradits
citadi).

Dzesésanas rezims

Sildisanas rezims

—10~46°C ar sauso termometru | —15~24°C ar sauso termometru

41.2 Ara iekartas papildu uzstadi$anas vietas
prasibas auksta klimata apstaklos

Aizsargajiet ara iekartu no tieSiem saules stariem un nodroSiniet, ka
ara iekarta NEKAD neapsnieg.

Sniega parsegs vai $kinis
Paaugstinajums
Domingjosa véja virziens
Gaisa izvade

Q0T
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4 lekartas uzstadisana

leteicams zem bloka atstat vismaz 150 mm brivas vietas (300 mm 4.2.2 Arpus telpam uzstadamas iekartas
vietas, kur daudz snieg). Blokam jaatrodas ari vismaz 100 mm uzstididana

augstdk par sagaidamo maksimalo sniega segas Ilimeni. Ja

nepiecieSams, ierikojiet paaugstingjumu. Par to plasak skatiet |

"4.2 Arpus telpam uzstadamas iekartas montaza" [ 14].

Apgabalos, kur uzsnieg daudz sniega, ir svarigi izvéléties tadu
uzstadisanas vietu, kur sniegs NEIETEKME iekartas darbibu. Ja
iespéjama sanu snig$ana, nodro$iniet, lai sniegs NEIETEKMETU
siltummaina spirali. Ja nepiecieS8ams, uzstadiet sniega parsegu vai

$kani un postamentu. ‘ \

4.2  Arpus telpam uzstadamas iekartas
montaza

4“‘:“(@4@

o [wano

4.21 UzstadiSanas konstrukcijas
nodrosinasana

ugzu@‘@‘

Izmantojiet  vibracijnoturigu gumiju  (aréjais piederums) tajos
gadijumos, kad vibracija var tikt parnesta uz éku.

Bloku var uzstadit arT uz betona verandas vai citas cietas virsmas, ja

vien ta nodroSina pareizu drenazu.

, I o - . . 423 Drenazas nodrosinasana
Sagatavojiet 4 stiprinajumu skravju, uzgrieznu un paplaksnu M8 vai

M10 komplektus (lauka piederumi). . PIEZIME

Auksta klimata apstaklos aréjam blokam NEDRIKST lietot
L[=ﬂ==] drenazas platgali, Slateni un uzvaznus (lielo, mazo). Veiciet

20 mm

vajadzigos pasakumus, lai NEPIELAUTU izplastosa
kondensata sasalSanu.

PIEZIME

Ja aréja bloka drenazas atveres bloké montazas pamatne
vai gridas virsma, palieciet zem arégja bloka kajam <30 mm
augstas papildu pédinas.

= Ja vajadzigs, drendzai izmantojiet drenazas platgali.

a Drenazas atvere

Drenazas atveru noslégsana un drenazas platgala
pievienosana
1 Uzstadiet drenazas uzvaznus (piederums f) un (piederums g).

Parliecinieties, ka drenazas uzvaznu malas pilnigi aizsedz
drenazas atveres.

(mm) 2 Uzstadiet drenazas platgali.

a 100 mm virs paredzama sniega segas limena

a Drenazas atvere. Uzstadiet drenazas uzvazni (lielo).
b Drenazas atvere. Uzstadiet drenazas uzvazni (mazo).
¢ Drenazas atvere drenazas platgalim

Uzstadidanas rokasgramata DAIKIN 2MXM-A, 3MXM-A, 4AMXM-A, SMXM-A
14 R32 dalita sérija
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5 Caurulu uzstadiSana

5 Caurulu uzstadiSana

5.1 Dzesétaja caurulu sagatavoSana

5.1.1 Prasibas aukstumagenta caurulvadiem

Aréjais diametrs| AtlaidinaSanas | Biezums (t)®
(9) pakape
6,4 mm (1/4")  |Radits (O) 20,8 mm 2
9,5 mm (3/8") @i
12,7 mm (1/2")
15,9 mm (5/8") >1 mm

A UZMANIBU!

Dalitas sistémas caurulvadus un savienojumus izveido
pastavigus, ja tie atrodas dzivojama telpa, iznemot tos
savienojumus, kas tiesi savieno caurulvadus ar iekSejiem
blokiem.

PIEZIME

NepiecieSams, lai caurulvadi un citas dalas zem spiediena
bltu saderigas ar aukstumagentu. Aukstumagenta
caurulvadiem izmantojiet ar fosforskabi deoksidétas
vienlaidu vara caurules.

= NepiederoSu vielu daudzums caurulés (ieskaitot ellu)
<30 mg/10 m.

Aukstumagenta caurulvada diametrs

@ Atkariba no attiecigajiem tiesibu aktiem un iekartas maksimala
darba spiediena (sk. "PS High" uz iekartas datu plaksnites) var
bat nepiecieSams lielaks caurulvada sieninu biezums.

5.1.2 Dzesétaja caurules izolacija

= Izmantojiet polietiléna putas ka izolacijas materialu:

= ar siltuma caurlaidibu no 0,041 Iidz 0,052 W/mK (no 0,035 Iidz
0,045 kcal/mh°C)

= ar vismaz 120°C karstumizturibu

= |zolacijas biezums

2MXM68

Skidruma caurulvads 2x 6,4 mm (1/4")

Caurules aréejais

Izolacijas iekséjais

Izolacijas biezums

diametrs (9,) diametrs (J,) (t)
6,4 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm
9,5 mm (3/8") 10~14 mm 213 mm
12,7 mm (1/2") 14~16 mm 213 mm
15,9 mm (5/8") 16~20 mm 213 mm

Gazes caurulvads

1x @9,5 mm (3/8")
1x @12,7 mm (1/2")

3MXM40, 3MXM52, 3MXM68

Skidruma caurulvads

3x @6,4 mm (1/4")

Gazes caurulvads

1x 39,5 mm (3/8")
2x @12,7 mm (1/2")

4MXM68

Skidruma caurulvads

4x @6,4 mm (1/4")

Gazes caurulvads

2x 29,5 mm (3/8")
2x 12,7 mm (1/2")

4MXM80

Skidruma caurulvads

4x @6,4 mm (1/4")

Gazes caurulvads

1x @9,5 mm (3/8")
1x @12,7 mm (1/2")
2x @15,9 mm (5/8")

SMXM90

Skidruma caurulvads

5x @6,4 mm (1/4")

Gazes caurulvads

2x @9,5 mm (3/8")
1% @12,7 mm (1/2")

Ja temperatira ir lielaka par 30°C, bet mitrums ir lielaks par 80%
relativa mitruma, izolacijas materialu biezumam ir jabat vismaz
20 mm, lai novérstu kondensatu uz izolacijas virsmas.

Gazes un Skidruma dzesétdja caurulém izmantojiet atseviSkas
siltumizolacijas caurules.

5.1.3  Aukstumagenta caurulvadu garuma un
augstuma starpiba

INFORMACIJA

Lietojumiem Hybrid for Multi un DHW for Multi skatiet
iek§éja bloka uzstadiSanas rokasgramata maksimalo
pielaujamo aukstumagenta caurulvada garuma un
augstuma starpibu.

Jo Tsaks aukstumagenta caurulvads, jo labaka bids sistémas
darbiba.

Caurulvada garuma un augstuma starpibai jaatbilst Sadam
prasibam.

Isakais pielaujamais garums telpa ir 3 m.

2x @15,9 mm (5/8") Aré&jais bloks  |Aukstumagenta Aukstumagenta
caurulvada garums Iidz |caurulvadu kopéjais
INFORMACIJA katram iekstelpu blokam |garums
Atkariba no iekstelpu bloka var bt nepieciedams izmantot 2MXM68, <25m <50 m
parejas savienojumus. Par to sikak skatiet "5.2.1 Ar&ja un 3MXM40,
iek88ja  bloka  savieno$ana, izmantojot parejas 3MXM52,
savienojumus" > 16]. 3MXM68
4MXM68 <60 m
Aukstumagenta caurulvadu materials AMXM80 <70m
= Caurulvadu materials: fosforskabe, deoksidéts vienlaidu vars 5MXM90 <75m
= Platgala savienojumi: izmantojiet tikai raditu materialu.
= Caurulvada atlaidinaSanas pakape un biezums:
2MXM-A, 3MXM-A, 4MXM-A, 5SMXM-A DAIKIN Uzstadidanas rokasgramata
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5 Caurulu uzstadiSana

INFORMACIJA Ports Klase Parejas
Ja aréjais bloks 3MXM40 vai 3MXM52 ir kombinacija ar savienojums
iek§gjo bloku CVXM-A univai FVXM-A, tad $kidra B (©12,7 mm) 15, 20, 25, 35, (42) |2+4
aukstumagenta caurulvada kop&jam garumam JABUT 42, 50, 60 —
=30 m. 3MXM40

Augstumu starpiba |Augstumu starpiba A (29,5 mm) 15, 20, 25, 35 _

— Alagslpas L2 [EE EIE B+C (212,7mm) |15, 20, 25, 35 2+4

Arej:ﬁls_bloks i <15m <7,5m 3MXM52
uzstadits augstak
neka iekstelpu bloks A (29,5 mm) 15, 20, 25, 35, (42)@ | —
Aré&jais bloks <7,5m <15m B+ C (412,7 mm) 15, 20, 25, 35 2+4
uzstadits zemak neka 42,50 —
vismaz 1 iekstelpu 3MXM6E8
bloks
A (29,5 mm) 15, 20, 25, 35, (42)@ |—
— v vy = B+ C (912,7 mm) 15, 20, 25, 35, 42 2+4
5.2 Dzesésanas Skidruma caurulu 50. 60 —
pievienosana 4MXMG8

BISTAMI: APDEGUMU/APPLAUCESANAS BRIESMAS A+ B (29,5 mm) 15, 20, 25, 35, (42)@ |—

C + D (912,7 mm) 15, 20, 25, 35, (42)@ |2+4

A UZMANIBU! 42,50, 60 —

= Ar aukstumagentu R32 uzpilditam, objekta piegadatam 4MXM80
iekartam nedrikst veikt lodé$anu vai metinasanu. A (©9,5 mm) 15, 20, 25, 35, (42)@ |—
= SaldéSanas iekartas uzstadiSanas laika dalu B (@12,7 mm) 15, 20, 25, 35, (42)@ |2+4
savienoSanu ar vismaz vienu uzpilditu dalu veikt,
. _ - o 42, 50, 60 —
nemot véra 8adas prasibas: telpas, kur uzturas cilvéki, °
aukstumagenta R32 gadijuméa nav pielaujami pagaidu C+D (215,9 mm) 15, 20, 25, 35, (42)° |5+6
savienojumi,  iznemot uz  vietas  izveidotus 42,50, 60 1+3
savienojumus, kas savieno iekS8€jo bloku ar 71 _
caurulvadiem. Uz vietas veidotiem savienojumiem starp
caurulvadu un iekS8&o bloku jabat pagaidu SMXM90
savienojumiem. A+ B (29,5 mm) 15, 20, 25, 35, (42)® |—
- C (12,7 mm) 15, 20, 25, 35, (42)@ |2+4
A UZMANIBU!
NESAVIENOJIET iegult ' Ivadu un argj 42,0, 60 —
iegulto sazarojuma caurulvadu un aréjo @
bloku, ja ierikojat tikai caurulvadus bez iek&gja bloka D+E (@159 mm) 15,20, 25, 35, (42)% |5+6
pievieno$anas, lai vélak pievienotu citu iek$&jo bloku. 42, 50, 60 1+3
71 —

5.21

Aréja un iek$éja bloka savieno$ana,

izmantojot parejas savienojumus

INFORMACIJA

= Karsta Udens apgadé pielietojuma Multi izmantojiet
tadu pasu parejas savienojumu ka 20. klases iek$&jam

blokam.

= Par pielietojumu Hybrid for Multi skatiet iekS&ja bloka

uzstadisanas

rokasgramatu

attiecigai  kapacitates

klasei un atbilstoS§am parejas savienojumam.

@ Tikai tad, ja savieno ar FTXM42R.

N

&\

éi% éi

1 2

A A

WY
jmu =GN Y
3 4

;i;
6

Parejas savienojuma

tips Savienojums

Kopéja iekstelpu bloku kapacitates klase savieno$anai ar $o 1 15,9 mm — @12,7 mm
arejo bloku: 2 @12,7 mm — 9,5 mm
Aréjais bloks lekSéja bloka kopéja 3 @15,9 mm — @12,7 mm

kapacitates klase 4 @12.7 mm — @9.5 mm
2MXM68 =10,2 kW 5 15,9 mm — @9,5 mm
SMXM40 <70 kW 6 15,9 mm — @9,5 mm
3MXM52 <9,0 kW __ -
3MXM68, 4MXM68 <11,0 KW Savienojuma pieméri:
AMXM80 <14.5 kW . @1?,7 mm caurules savienojums ar @15,9 mm gazes caurulvada

savienojuma portu
5MXM90 <15,6 kW
a b c ¢|1 e
Ports Klase Parejas ﬂi I | | (]
savienojums o “, |h B | B ‘ [T 1 D)

2MXM68 lt ) | ! 0
A (@9,5 mm) 115, 20, 25, 35, (42)® |— —
Uzstadidanas rokasgramata DAIKIN 2MXM-A, 3MXM-A, 4AMXM-A, SMXM-A
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5 Caurulu uzstadiSana

Aréja bloka savienojuma ports
Parejas savienojums Nr. 1

Parejas savienojums Nr. 3

Platgala uzgrieznis @15,9 mm caurulei
Bloku starpsavienojuma caurulvads

®©OQ0TQ

= 39,5 mm caurules savienojums ar @15,9 mm gazes caurulvada
savienojuma portu

@ - a

— I s MRS

=" -~wa
[]
®
o
®
=

| - U
a b c d e | = Dﬁsﬂ J
—
h | L N
_H] AN [~ ) -
‘ | O
J\t L a  Skidruma noslégvarsts
b Gazes noslégvarsts
a Argja bloka savienojuma ports ¢ Apkopes atvere
b ga}rej_as savienojums :r-g 2 Pievienojiet gazveida aukstumagenta cauruli no iek$&ja bloka
c Parejas savienojums Nr. I = _
d Platgala uzgrieznis @9,5 mm caurulei pie aréja bloka gazes noslégvarsta.
e Bloku starpsavienojuma caurulvads =
P ) ’ PIEZIME
= 39,5 mm caurules savienojums ar @12,7 mm gazes caurulvada Dzesatai | taro iekstel sra iekarty istei
savienojuma portu zesétaja caurules starp iekstelpu un ara iekartu ieteicams

parklat ar apdares lenti.

b c d e

a a4
FI—ME ﬂD . [ ﬂg * I 5.3

DzeséSanas Skidruma caurulu
| © parbaude

Aréja bloka savienojuma ports 5.3.1
Parejas savienojums Nr. 2 e
Parejas savienojums Nr. 4

Platgala uzgrieznis @12,7 mm caurulei
Bloku starpsavienojuma caurulvads

Nopliizu parbaude

@ PIEZIME

NEPARSNIEDZIET iekartas maksimalo darba spiedienu
(skattt “PS High” uz ierices datu plaksnites).

Qo 0T O

Parklajiet ar aukstumagenta ellu vitnotd savienojuma urbumu aréja
bloka, kur jabat platgala uzgrieznim.

P S - PIEZIME
Platgala uzgrieznis (mm) PievilkSanas griezes moments
caurulei (Nem) VIENMER izmantojiet ieteicamo burbulu parbaudes
@9.5 33~39 Skidumu, kas iegadats pie vairumtirgotaja.

@12,7 50~60 NEKADA GADIJUMA neizmantojiet ziepjadeni:
15,9 62~75 = Ziepjudens var izraisit komponensu, pieméram, konusa
uzgrieznu vai slégvarstu, saplaisasanu.
PIEZIME

= Ziepjudens var saturét sali, kas absorbé mitrumu, un

Izmantojiet piemérotu uzgrieznu atslégu, lai nepielautu
savienojuma vitnes sabojaSanu, parak stipri pievelkot
platgala uzgriezni. Uzmanieties, lai parak stingri
NEPIEVILKTU uzgriezni, jo tad var tikt sabojata mazaka

tas sasals, kad caurules klUs aukstas.

= Ziepjudens satur amonjaku, kas var izraisit konusa
savienojumu (starp misina konusa uzgriezni un vara
konusu) koroziju.

caurule (aptuveni 2/3-1% no normala momenta).

1 Uzpildiet sistému ar slapekla gazi lidz vismaz 200 kPa (2 bari)
manometriskajam  spiedienam. Lai konstatétu nelielas
noplides, ir ieteicams izmantot spiedienu Iidz 3000 kPa
(30 bari).

2 Lai parbauditu, vai nav noplades, lietojiet burbulu parbaudes
Skidumu visiem savienojumiem.

5.2.2 DzeséSanas Skidruma caurulu
pievienosana arpus telpam uzstadamajai
iekartai

» Caurulvada garums. Ar&jam caurulvadam jabit péc iespéjas

isakam. 3 lzvadiet visu slapekla gazi.

 Caurulvada aizsardziba. Ara caurulém jabdt aizsargatam pret
mehaniskiem bojajumiem. 5.3.2

A SARGIETIES!

Stingri  piestipriniet aukstumagenta caurulvadu pirms
kompresora iedarbinasanas. Ja aukstumagenta caurulvads
nav pievienots un ir atvérts noslégvarsts, kad sak darboties
kompresors, tad tiks ieslkts gaiss. Rezultata 1 Radiet sisttma vakuumu, Iidz manometrs uzrada -0,1 MPa
aukstumagenta kontiira radisies nenormals spiediens, kas (-1 bar) spiedienu.

var izraisit iekartas bojajumus un pat traumas cilvékiem.

Vakuumzavesana

BISTAMI: SPRADZIENA BRIESMAS

NEDRIKST atvért noslégvarstus, pirms nav pabeigta
vakuuma zavésana.

2 Ta atstajiet uz 4-5 minatém un tad parbaudiet spiedienu:

1 Pievienojiet $kidra aukstumagenta cauruli no iek$&ja bloka pie Ja spiediens... Tad...
aréja bloka Skidruma noslégvarsta. — — - —
Nemainas Sistéma nav mitruma. Si
proceddra ir pabeigta.
Palielinas Sistema ir mitrums. Parejiet
nakamaja posma.
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6 DzeséSanas Skidruma uzpilde

3 Radiet sisttma vakuumu vismaz 2 stundas, Iildz manometrs
uzrada -0,1 MPa (-1 bar) spiedienu.

Péc stkna izslég8anas parbaudiet spiedienu vismaz 1 stundu.

Ja NEVAR sasniegt vajadzigo vakuumu vai NEVAR saglabat
tadu vakuumu 1 stundu, tad rikojieties $adi:
= Atkal parbaudiet, vai nav nopludes.

= Atkal veiciet vakuuma zavésanu.

@ PIEZIME

Noteikti atveriet noslégSanas varstus, kad esat uzstadijis
aukstumagenta caurulvadus un veicis vakuuma zavésanu.
Ja iekartu darbina ar aizvértiem noslégSanas varstiem, tad
ir iespéjams kompresora bojajums.

6 DzesésSanas Skidruma uzpilde

6.1 Par aukstumagentu

Sim izstradajumam ir fluoru saturo$as siltumnicefekta gazes.
NEIZLAIDIET gazes atmosféra.

Dzesétaja tips: R32
Globalas sasilSanas potenciala (GWP) vértiba: 675

Atkariba no pielietojamas likumdoSanas, iespéjams, ka periodiski

@ PIEZIME

Spéka esosie tiestbu akti par fluoru saturosajam
siltumnicefekta gazém pieprasa, lai iekartas dzeséSanas
Skidruma uzpilde tiktu noradita gan péc svara, gan ka CO,
ekvivalents.

Formula tonnas CO, ekvivalenta aprékinasanai:
dzeséSanas Skidruma GWP vértiba x kopéja dzeséSanas
Skidruma uzpilde [kg] / 1000

Lai sanemtu papildinformaciju, sazinieties ar savu
uzstaditaju.

6.2 Papildu dzeséSanas Skidruma
daudzuma noteikSana

Ja kopéjais Skidruma Tad...
caurulvada garums
(oo

<30 m NEPIEVIENOJIET aukstumagenta papildu
daudzumu.

>30 m R=(8kidruma caurulvada kopgarums (m)—
30 m)x0,020
R=Papildu daudzums (kg) (noapalots lidz
0,1 kg)

INFORMACIJA

javeic dzesétaja nopludes parbaudes. Lai sanemtu . S o “p
L - . —— = em: ’ Caurules garums ir pielildzinams $Skidruma caurules
papildinformaciju, sazinieties ar savu uzstaditaju. D ’
garumam viena virziena.
BRIDINAJUMS: MATERIALS AR ZEMAKU

UZLIESMOJAMIBAS ROBEZU

Dzesétajs Saja iekarta ir vaji uzliesmojoss.

A SARGIETIES!

= Dzesétadjs $aja iekarta ir vaji uzliesmojoss, parasti ta
noplides NERODAS. Ja dzesétajs noplist telpa un
nonak saskaré ar liesmu, ko rada deglis, silditajs vai
plits, var notikt aizdegSanas vai veidoties kaitiga gaze.

= IZSLEDZIET aizdeg$anos izraiso$as apsildes ierices,
izvédiniet telpu un sazinieties ar izplatitaju, no kura
iegadajaties iekartu.

= NELIETOJIET iekartu, kamér servisa specialisti nebls
apstiprindjusi, ka ir salabota ta dala, no kuras noplada
dzesétajs.

INFORMACIJA

Aukstumagentu NEDRIKST papildinat, ja aréjais bloks
3MXM40 vai 3MXM52 ir kombinacija ar iek$éjo bloku
CVXM-A vai FVXM-A. Caurulvadu kopé&jam garumam

JABUT <30 m.

Maksimalais pielaujamais aukstumagenta uzpildes daudzums
3MXM40, BMXM52 2,2 kg
3MXM68, 2MXM68 2,4 kg
4MXM68 2,6 kg
4MXM80 3,2 kg
5MXM90 3,3 kg

A SARGIETIES!

No mehaniskiem bojajumiem pasargajamo iekartu uzglaba
labi védinama telpa, kur nav pastavigi aktivu aizdegSanas
avotu (pieméram, atklatas liesmas, gazes iekartas vai
elektriska silditaja, kas pastavigi darbojas). Telpas
izmériem jaatbilst "Visparejiem droSibas noteikumiem".

A SARGIETIES!

= Dzesétdja kédes dalas NEDRIKST caurdurt vai
dedzinat.

= NEDRIKST izmantot tiri$anas materialus vai lidzeklus
atkauséSanas procesa paatrinaSanai, ko nav ieteicis

razotajs.
= Nemiet vera, kas sisttma esoSais dzeseétajs ir bez
smarzas.
A SARGIETIES!
NEDRIKST pieskarties nejausi nopladusam

aukstumagentam. Tas var izraisit smagus ievainojumus
apsaldéSanas rezultata.

6.3 Pilnigai uzpildei nepiecieSama
dzesétaja daudzuma noteikSana

INFORMACIJA

Ja nepiecieSama pilniga uzpilde, kopé&jais dzesétaja
apjoms ietver rdpnica uzpilditd dzesétaja apjomu (skatit
iekartas datu plaksntti) un noteiktu papildu apjomu.

6.4 Papildu dzesétaja uzpilde

SARGIETIES!

= Ka dzesétaju izmantojiet tikai R32. Citas vietas var
izraisit spradzienus un negadijumus.

= R32 satur fluoru saturoSas siltumnicefekta gazes.
Globalas sasilSanas potenciala (GWP) vértiba ir 675.
NEPIELAUJIET $o gazu noklasanu atmosféra.

= Uzpildot dzesétaju, VIENMER
aizsargcimdus un aizsargbrilles.

izmantojiet

PriekSnosacijums: Pirms dzesétdja uzpildes parliecinieties, ka
dzesétaja caurules ir savienotas un parbauditas (noplides parbaude

un vakuumzavésana).

UzstadiSanas rokasgramata
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7 Elektroinstalacija

1 Savienojiet dzeséSanas Skidruma cilindru ar apkopes
pieslégumvietu.

2 Pievienojiet papildu dzeséSanas Skidrumu.

Atveriet gazes noslégSanas varstu.

6.5 Etiketes par fluoru saturo$am
siltumnicefekta gazem

piestiprinasana
1 Aizpildiet etiketi $adi:
°°"'ﬂi"5 inated g gases a
[RXXX] @ kg ——b

GWP: XXX

I T

r. 9 90+0= |kg —d
GWPxkg _|
oo | tCOeq— e

a Ja fluoréto siltumnicefekta gazu etikete vairakas valodas
ir piegadata kopa ar bloku (sk. piederumus), noplésiet
etiketi attiecigaja valoda un uzliméjiet to uz a.

b Ripnica uzpildita aukstumagenta daudzums: sk. uz

bloka datu plaksnites

Papildu uzpildita aukstumagenta daudzums

Kopéjais aukstumgenta daudzums

e Fluoréto siltumnicefekta gazu emisija no kopéja
aukstumagenta daudzuma, tonnas ka CO, ekvivalents.
GWP = globalas sasilS8anas potencials

PIEZIME

Attiecigie likumdoSanas akti par fluorétajam
siltumnicefekta gazém nosaka, ka aukstumagenta
daudzumam bloka janorada gan svars, gan CO,
ekvivalents.

Qo

Formula daudzuma aprékinasanai CO, ekvivalenta
tonnas: Aukstumagenta GWP vértiba x kopéjais
aukstumagenta daudzums [kg] / 1000

Izmantojiet GWP vértibu, kas noradita aukstumagenta
uzpildisanas uzlimée.

2 Piestipriniet etiketi arpus telpam izmantojamas iekartas
iekSpusé blakus gazes un Skidruma noslégSanas varstiem.

7 Elektroinstalacija

BISTAMI: STRAVAS TRIECIENA BRIESMAS

A SARGIETIES!

= Argjie vadi ir JAUZSTADA pilnvarotam elektrikim, un
tiem ir JAATBILST spéka eso$ajiem tiestbu aktiem.

= lzveidojiet elektriskos savienojumus ar fiksétajam
elektroinstalacijam.

= Visiem uz Vvietas saliktajiem komponentiem un
elektriskajam  konstrukcijam ir JAATBILST spéka
esosajiem tiesibu aktiem.

A SARGIETIES!

Ka stravas padeves kabelus VIENMER izmantojiet
daudzdzislu kabelus.

A SARGIETIES!

Izmantojiet visu polu atvienoSanas tipa partraucéju ar
vismaz 3 mm attalumu starp kontaktpunktu spraugam, kas
nodrosina pilnigu atvieno$anu Ill kategorijas parsprieguma
gadijuma.

A SARGIETIES!

Ja energoapgades kabelis ir bojats, lai izvairitos no
briesmam, tas ir JANOMAINA raZotdjam, ta apkopes
agentam vai lidzigi kvalificétai personai.

SARGIETIES!

NEPIEVIENOJIET §adu baroSanas vadu iek$&jam blokam.
Tada riciba var izraisit elektriskas stravas triecienu vai
aizdegSanos.

SARGIETIES!

= NELIETOJIET izstradajuma uz vietas iegadatas
elektrotehniskas detalas.

= NEPIEVIENOJIET drenazas sukna baro$anas vadu un
tml. pie spailu bloka. Tada riciba var izraisit elektriskas
stravas triecienu vai aizdegSanos.

SARGIETIES!

Nepielaujiet starpsavienojuma vadu saskari ar vara
caurulém, kuram nav siltumizolacijas, jo Sadas caurules ir
loti karstas.

BISTAMI: STRAVAS TRIECIENA BRIESMAS

BaroSanas sistéma padod stravu visas elekiriskas kedes
dalas (arT termorezistoriem). Tiem NEDRIKST pieskarties
ar kailam rokam.

A BISTAMI: STRAVAS TRIECIENA BRIESMAS

Pirms apkopes veik§anas atvienojiet baroSanu uz vairak
neka 10 minGtém un izmériet spriegumu uz galvenas
kédes kondensatoru vai elektrotehnisko detalu spailem.
Sim spriegumam JABUT mazakam par 50 V DC, lai jds
varétu pieskarties kédes elektrotehniskajam detalam.
Spailu atraSanas vieta ir paradita elektriska vadojuma
shéma.

a AL1, AL2 - elektromagnétiska varsta baroSanas vada
savienotajs*

b S20~24 - elektroniska paplasinajumvarsta tinuma
baroSanas vada savienotdjs (telpa A, B, C, D, E)*

c S40 - termiskas parslodzes releja barosanas vada un

augstspiediena slédza savienotajs*

Multimetrs (ITdzstravas sprieguma diapazons)

S90~93 — termorezistora baro$anas vada savienotajs

S70 - ventilatora motora baro$anas vada savienotajs

S80 - 4 eju varsta baroSanas vada savienotajs

Kompresora baro$anas vada savienotajs

TQ 0 Q

* Var at$kirties dazadiem modeliem.
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7 Elektroinstalacija

71 Standarta elektroinstalacijas
komponentu specifikacija

Komponents

Barosanas kabelis |Spriegums 220~240 V
Faze 1~
Frekvence 50 Hz
Vada veids Skat. zemak tabula (A).

Savienotajkabelis (iek3&jais«aréjais |4 dzislu kabelis, 1,5 mm? vai
bloks) 2,5 mm?, un piemérots
220~240 V spriegumam

HO5RN-F (60245 IEC 57)
Skat. zemak tabula (B).

JABUT atbilstosam
attiecigajam likumu

leteicamais jaudas slédzis

Palieko$as stravas ierice

prasibam

Modelis A B
3MXM40 3 dzislu kabelis, 2,5 mm? 16 A
2MXM68, HO5RN-F (60245 IEC 57) 20A
3MXM52,
3MXM6S, HO7RN-F (60245 IEC 66)
4MXM68 3 dzislu kabelis, 4,0 mm?

HO7RN-F (60245 IEC 66)
4MXM80 3 dzislu kabelis, 4,0 mm? 25A
5MXM90 HO7RN-F (60245 IEC 66) 32A
Elektroiekartam ir jaatbilst EN/IEC 61000-3-12, Eiropas/

starptautiskajam tehniskajam standartam, kas nosaka harmoniku
stravu robezvértibas aprikojumam, kas savienots ar publiskiem
zemsprieguma elektrotikliem, kur padotas stravas stiprums >16 A un
<75 A katra faze.

7.2 Elektroinstalacijas vadu
pievienosana ara iekartai

1 Nonemiet sadales karbas vaku (1 skrave).

2 Ar vadiem savienojiet iekS€jos un aréjos blokus ta, lai spailu
numuri sakristu. Parliecinieties, ka sakrit caurulvadu un
vadojuma simboli.

3 Parliecinieties, ka pareizie vadi ir savienoti ar pareizo telpu.

Spaile telpai (A, B, C, D, E)*

Jaudas slédzis

Palieko$as stravas ierice

BaroSanas vads

Starpsavienojuma vads telpai (A, B, C, D, E)*

©OQ0TQ

* Var atskirties dazadiem modeliem.
4 Stingri pievelciet spailu skraves ar Philips skravgriezi.
5 Parbaudiet, vai vadi neatvienojas, kad tos viegli pavelk.

6 Stingri piestipriniet vadu turétaju, lai nepielautu aréju slodzi uz
vadu galiem.

leveriet vadus izgriezuma aizsargplaksnes apaksa.

Parliecinieties, ka elektroinstalacijas vadi nesaskaras ar gazes
caurulvadu.
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a Vadu turéetajs

9 Uzlieciet atpakal sadales karbas vaku un apkopes vaku.

UzstadiSanas rokasgramata
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8 Arpus telpam uzstadamas iekartas uzstadiSanas pabeig$ana

8 Arpus telpam uzstadamas
iekartas uzstadiSanas
pabeigSana

8.1 Arpus telpam uzstadamas iekartas
uzstadiSanas pabeigSana

A BISTAMI: STRAVAS TRIECIENA BRIESMAS
= Parliecinieties, ka sistéma ir pareizi iezeméta.
= |zslédziet stravas padevi pirms apkopes darbiem.

= Uzstadiet sadales karbas vaku pirms elektriskas
baroSanas ieslégSanas.

1 Aukstumagenta caurulvadu un kabelus izol& un piestiprina $adi:

Gazes caurule

Gazes caurules izolacija
Savienotajkabelis

Arégja elektroinstalacija (ja ir)
Skidruma caurule

Skidruma caurules izolacija
g Apdares lente

a
b
c
d
e

f

2 Uzlieciet apkopes vaku.

9 Konfiguracija
9.1 Par elektribas taupisanas funkciju
deziurrezima

Elektribas taupi$anas funkcija dezdrrezima:
= |ZSLEDZ argja bloka barosanu,
= |[ESLEDZ elektribas taupidanu iek3&ja bloka dezdrreZima.

Elektroenergijas taupi$anas funkcija dezlrrezZima darbojas $adam
iekartam:

) ()

3MXM40, 3MXM52 FTXM, FTXP, FTXJ, FVXM,

CTXA, CTXM, CVXM

Ja tiek izmantots cits iekStelpu bloks, ir JAPIEVIENO deziirreZima
elektribas taupiSanas savienotajs.

lekartu piegada ar I1ZSLEGTU dezlrreZima elektribas taupianas
funkciju.

9.1.1 Elektribas taupisanas funkcijas
IESLEGSANA dezirrezima

PriekSnosacijums:
IZSLEGTAI.

1 Nonemiet apkopes vaku.

Galvenajai  elektribas  padevei JABUT

2 Atvienojiet dezurreZzZima elektribas taupi$anas savienotaju.

3 IESLEDZIET galveno elektribas padevi.

9.2 Par prioritaras telpas funkciju

INFORMACIJA

= Lai izmantotu prioritaras telpas funkciju, nepiecieSams
veikt sakotnéjos iestatijumus iekartas uzstadisanas
laika. Pajautajiet klientam, kuras telpas vins plano
izmantot So funkciju, un uzstadiSanas laika veiciet
nepiecieSamos iestatijumus.

= Prioritaras telpas iestatijums ir piemérojams tikai gaisa
kondicionétaja iekstelpu blokam, un to var iestatit tikai
vienai telpai.

lekS€jam blokam, kuram tiek piemérots prioritaras telpas iestatijums,
ir prioritate $ados gadijumos:

= Darbibas rezima prioritate: Ja vienam iekstelpu blokam ir
iestatita prioritaras telpas funkcija, tad visi paréjie iekstelpu bloki
parslédzas dezirrezima.

= Prioritate lieljaudas darbibas laika: Ja iekStelpu bloks, kuram ir
iestatita prioritaras telpas funkcija, darbojas ar lielu jaudu, parégjie
iekStelpu bloki darbojas ar ierobezotu jaudu.

= Klusas darbibas prioritate: Ja iekStelpu bloks ar prioritaras

telpas funkciju ir iestatits klusai darbibai, arT ara bloks darbojas
klusi.

Pajautajiet klientam, kuras telpas vins plano izmantot o funkciju, un
uzstadiSanas laika veiciet nepiecieSamos iestatijumus. Bas érti, ja to
iestatisiet viesu istaba.

9.2.1 Prioritaras telpas funkcijas iestatiSana

1 Nonemiet apkopes PCB plates slédza vaku.

2 |estatiet slédzi (SW4) uz IESL tam iekstelpu blokam, kuram
vélaties aktivizét prioritaras telpas funkciju.
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3 Restartégjiet baroSanu.
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10 Nodosana ekspluatacija

9.3 Par kluso nakts rezimu

Klusaja nakts rezima aréjais bloks naktl darbojas klusak. Tapéc
samazinas iekartas dzeséSanas jauda. lzskaidrojiet klientam kluso
nakts reZimu un noskaidrojiet, vai klients vélas izmantot So rezimu.

9.3.1 Klusa nakts rezima IESLEGSANA

1 Nonemiet apkopes PCB plates slédZa vaku.

]

QARR) M MmN [ ]
L]
s

iy swel
(=]
—
10 Nodosana ekspluatacija
2 |estatiet klusa nakts rezima slédzi (SW6-1) stavokIT IESL. PIEZIME
Visparigais ekspluatacijas uzsaksanas
94 Par fikseto sildiSanas rezimu kontrolsaraksts. Lidztekus ekspluatacijas uzsakSanas
instrukcijam $aja nodald ir pieejams arT visparigs
Fiksétaja sildiSanas rezima iekarta veic tikai sildiSanu. ekspluatacijas uzsakSanas kontrolsaraksts vietné Daikin
Business Portal (nepiecieSama autentifikacija).
9.4.1 Fikséta sildiSanas rezima IESLEGSANA Visparigais ekspluatacijas uzsak$anas kontrolsaraksts

papildina instrukcijas, un to var izmantot ka vadlinijas un
zinojuma veidlapu, uzsakot ekspluataciju un nododot
2 lestatiet fikséta sildiSanas rezima slédzi (SW5-1) stavoklt IESL. iekartu lietotajam.

PIEZIME

lericei VIENMER jabdt uzstaditiem termistoriem un/vai
spiediena sensoriem/slédziem. CITADI var tikt izraisita
kompresora aizdegSanas.

1 Nonemiet apkopes PCB plates slédza vaku.

10.1  Kontrolsaraksts pirms nodosanas
ekspluatacija

1 Péc iekartas uzstadisanas parbaudiet talak noradrto.

2 Aiztaisiet iekartu.

3 leslédziet iekartu.
lekstelpu iekarta ir pareizi uzstadita.

Arpus telpam uzstadama iekarta ir pareizi uzstadita.

9.5 Par fikséto dzesésanas rezimu

Sistéma ir pareizi zeméta un zemé&juma spailes ir

- o . e . . pievilktas.
lekarta fiksétaja dzeséSanas reZzima veic tikai dzeséSanu. Piespiedu

darbiba ir pieejama ari fiksétaja dzeséSanas rezima.

Stravas padeves spriegums atbilst iekartas
identifikacijas uzlimé noraditajam spriegumam.

Savienotaju korpusa un kontaktu specifikacijas: ST produkti, korpuss

VHR-5N, kontakts SVH-21T-1,1 Sledzu  karba NAV valigu savienojumu vai

bojatu elektrokomponentu.

Ja fikséto dzeséSanas rezimu kombiné ar Hybrid for Multi, tad Sie

bloki NEDARBOJAS ar siltumsakni. iekstelpu iekartas un arpus telpam uzstadamas iekartas

iekSpusé NAV bojatu komponentu vai saspiestu
caurulu.

HEREEREE RN EE N

9.5.1 Fikséta dzesé$anas rezima IESLEGSANA

1 lzveidojiet savienotaja S15 kontaktu 3 un 5 Tsslégumu.

NAV dzeséjosas vielas noplizu.

L]

Dzeséjosas vielas caurules (gazes un Skidruma) ir
termiski izolétas.

L]
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10 Nodosana ekspluatacija

Ir uzstaditas pareiza izméra caurules, un caurules ir
pareizi izolétas.

Arpus telpam uzstadamas iekartas sprostvarsti (gazes
un Skidruma) ir pilniba atverti.

Drenaza

[]

Gadajiet, lai drenaza labi plastu.

lespéjamas sekas: Kondenségjies tdens var pilét.

lekSéjais bloks sanem signalus no lietotaja saskarnes
ierices.

Veiciet elektroinstalacijas kltidu parbaudi

INFORMACIJA

= Ja nav parliecibas par elektroinstalaciju un caurulu
pareizu pieslégumu,  jums ir javeic tikai
elektroinstalacijas kladu parbaude.

= Ja veiksiet elektroinstalacijas kladu parbaudi, vairaku
iekStelpu iekartu sistémas hibridiekarta nedarbosies ar
siltumsikni 72 stundas. Saja laika gazes katls parems
hibridiekartas darbibu.

Noraditie vadi tiek izmantoti starpsavienojuma kabelim.

Drosinataji, jaudas slédzi vai citas lokalas aizsardzibas
ierices tiek uzstaditas atbilstoSi $ai instrukcijai, un tas

NEDRIKST apiet.

Parbaudiet, vai katra iek$€ja bloka markéjumi (telpa A ~
E) atbilst mark&jumam uz vadiem un caurulvadiem.

Parbaudiet, vai 2 vai vairak telpam van prioritaras telpas
iestatijums. Paturiet prata, ka karsta ddens (DHW)
razotajs lietojumiem Multi vai Hybrid for Multi nav jaizvélas
ka prioritara telpa.

Oy Uio)

10.2 Kontrolsaraksts, nododot

ekspluatacija

D Veiciet elektroinstalacijas parbaudi.

] Ir veikta atgaisoSana.

Ir veikta a parbaude.
|:| P

10.3 Izméginajuma darbinasana un

testesana

Pielietojuma Hybrid for Multi gadijuma pirms §is funkcijas
izmantoSanas ir javeic piesardzibas pasakumi. Plasaku informaciju
skatiet "Uzstaditdja rokasgramata" un/vai "Uzstaditdja uzzinu
gramata".

D Pirms testa uzsak$anas izmériet spriegumu drosibas
slédza tikla puseé.

] Jabat  ierikotiem  atbilstoSiem  caurulvadiem  un

elektroinstalacijas vadojumam.

D Arpus telpam uzstadamas iekartas sprostvarsti (gazes

un Skidruma) ir pilnba atverti.

Multi sistémas inicializacija var ilgt vairakas mindtes atkariba no
iekStelpu bloku skaita un izmantotajam opcijam.

10.3.1 Par elektrotehniska vadojuma kludu
parbaudi

Vadojuma klidu parbaudes funkcija veic kontroli un automatiski
izlabo visas vadojuma klidas. Ta noder, lai parbauditu vadojumu,
kuram NAV IESPEJAMS PIEKLUT, pieméram, vadojumu pazemé.

So funkciju NEVAR izmantot 3 mindtes pé&c droibas slédza
nostradasanas vai arf tad, ja ara gaisa temperattra ir <5°C.

1 Nonemiet apkopes PCB slédza vaku.

L]
L]

2 Nospiediet vadojuma kladu parbaudes slédzi (SW3) uz argja
bloka apkopes PCB plates.

Rezultats: Apkopes monitora gaismas diodes parada, vai ir
iespéjama korekcija. Sikak par gaismas diozu radijumu
nolasiSanu skatiet apkopes rokasgramata.

Rezultats: Vadojuma klidas tiks izlabotas péc 15-20 minatem. Ja

automatiska korekcija nav iespéjama, parbaudiet iek$gja bloka
vadojumu un caurulvadus parastaja veida.

INFORMACIJA

= Paradito gaismas diozu skaits ir atkarigs no telpu
skaita.

= Elektroinstalacijas kladu parbaudes
NEDARBOJAS, ja ara temperatira ir <5°C.

funkcija

= Péc elektroinstalacijas klidu parbaudes pabeigSanas
gaismas diozu indikacija turpinas Iidz normalas
darbibas sakumam.

= Izpildiet produkta diagnostikas procediras. Sikak par

produkta  klddu  diagnostiku  skatiet  apkopes
rokasgramata.

Gaismas diozu statuss:

= Visas gaismas diodes mirgo: automatiska korekcija NAV
iespéjama.

= Gaismas diodes mirgo parmainus: automatiska korekcija ir
pabeigta.

= Pastavigi spid viena vai vairakas gaismas diodes: nenormala
apture (izpildiet diagnostikas procediras, kas noraditas labaja
pusé eso$as plaksnes aizmuguré, un skatiet apkopes
rokasgramata).

10.3.2 Parbaudes veikSana

INFORMACIJA

Ja, nododot ekspluatacija, iekartas darbiba notiek kluda,
detalizétas vadlinijas par problému novérSanu skatiet
apkopes rokasgramata.

2MXM-A, 3MXM-A, 4AMXM-A, 5SMXM-A
R32 dalita sérija
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11 Apkope un remonts

Priek$nosacijums: JANODROSINA stravas padeve ar noraditajam
veértibam.

PriekSnosacijums: Darbibas izméginasanu var veikt dzesé$anas
vai sildisanas rezima.

Priek$nosacijums: Darbibas izméginaSana javeic saskana ar
iek8éja bloka ekspluatacijas rokasgramatas noradijumiem, lai batu
droSiba, ka visas funkcijas un iekartas dalas pareizi darbojas.

1 DzeséSanas rezima iestatiet zemako ieprogramméjamo
temperataru. Sildisanas rezima iestatiet augstako
ieprogramméjamo temperataru.

2 Darbiniet iekartu apméram 20 minGtes un tad izmériet
temperatdru iekstelpu bloka ieplidé un izplGdé. Starpibai jabat
lielakai par 8°C (dzeséSana) vai 20°C (sildiSana).

3 Vispirms parbaudiet katra bloka darbibu atseviSki, péc tam

parbaudiet visu iek§&jo bloku vienlaicigu darbibu. Parbaudiet
darbibu gan sildiSanas, gan dzeséSanas rezima.

4 Péc darbibas izméginasanas iestatiet temperatdru normala
[imeni. DzeséSanas reZzima: 26~28°C, sildisanas rezima:
20~24°C.

INFORMACIJA

= Darbibas izmégindjumu vajadzibas gadijuma var
atspéjot.

» Péc iekartas IZSLEGSANAS to nevar no jauna
iedarbinat 3 mindtes.

= Kad uzreiz péc droSibas slédza ieslégSanas uzsak
izméginajuma darbinaSanu sildi$anas rezima, dazos
gadijumos apméram15 mindtes nenotiek gaisa izplide,
lai aizsargatu bloku.

= Izméginajuma darbinasanas laikad darbiniet tikai gaisa
kondicionétaju. Izméginadjuma darbinasanas laika
NEDARBINIET Hybrid for Multi vai karstd ddens
razotaju DHW generator.

= DzeséSanas laikd uz gazes noslégvarsta vai citam
detalam var paradities apsarmojums. Tas ir normali.

INFORMACIJA

= Pat tad, ja bloks ir izslégts, tas patéré elektroenergiju.

= Kad péc partraukuma tiek atjaunota elektribas padeve,
iekarta sak darboties ieprieks iestatitaja rezima.

10.4 Arpus telpam uzstadamas iekartas
iedarbinasana

Informaciju par sistémas konfiguréSanu un nodoSanu ekspluatacija
skatiet iekStelpu iekartas uzstadiS8anas rokasgramata.

1 Apkope un remonts

@ PIEZIME

Apkopi DRIKST veikt tikai pilnvarots uzstaditajs vai
apkopes agents.

lesakam veikt apkopi vismaz reizi gada. Tacu piemérojama
likumdoSana var noteikt 1sakus apkopes intervalus.

PIEZIME

Spéka esoSie tiestbu akti par fluoru saturosajam
siltumnicefekta gazém pieprasa, lai iekartas dzeséSanas
Skidruma uzpilde tiktu noradita gan péc svara, gan ka CO,
ekvivalents.

Formula tonnas CO, ekvivalenta aprékinasanai:
dzeséSanas Skidruma GWP vértiba x kopéja dzeséSanas
Skidruma uzpilde [kg] / 1000

12 Likvidésana

PIEZIME

NEMEGINIET pasrocigi demontét sistému: iekartas
demontaZza, dzesétaja, ellas un citu dalu apstrade JAVEIC
saskana ar piemérojamo likumdoSanu. lekartas ir
JAPARSTRADA specializéta parstrades rapnica, lai dalas
izmantotu atkartoti, parstradatu un atgatu.

INFORMACIJA

Lai aizsargatu apkartéjo vidi, kad parvietojat vai
demontéjat  iekadrtu, noteikti  veiciet automatisku
izsuknésanu. Informaciju par izsiknéSanas procediru
skatiet apkopes rokasgramata vai uzstaditdja uzzinu
rokasgramata.

13 Tehniskie dati

= Jaunako tehnisko datu apskats ir pieejams regionalaja Daikin
timekla vietné (publiski pieejama).

= Jaunako tehnisko datu pilns komplekts ir pieejams Daikin
Business Portal (ir nepiecieSama autentifikacija).

13.1 Vadojuma shéma

Elektroinstalacijas shéma tiek piegadata lidz ar iekartu un ir

atrodama aréja bloka iekSpusé (augséjas plaksnes apaksSpusé).
13.1.1 Unificétas elektroinstalacijas shemas
apzimeéjumi

Izmantotads dalas un numeraciju skatiet iekartas elektroinstalacijas

shéma. Dalas ir atseviSki numurétas ar arabu cipariem augo$a
seciba, numurs parskata ir noradits ar "*" ka dalas koda sastavdala.

PIEZIME

Visparéjais apkopes/parbaudes kontrolsaraksts.
Papildus $aja nodala minétajiem noradijumiem par apkopi
portala Daikin Business Portal (jaautentificéjas) ir pieejams
ari visparéjais apkopes/parbaudes kontrolsaraksts.

Visparéjais apkopes/parbaudes kontrolsaraksts ir
jaizmanto papildus $aja nodala sniegtajiem noradijumiem,
un to var izmantot ka vadlinijas un parskata veidni apkopes
laika.

Simbols |Nozime Simbols [Nozime

Aizsargzeméjums

/ ___|Jaudas slédzis D

Aizsargzeméjums (skrave)

- |Savienojums
® Taisngriezis
L Zeme (-

E W Argja @
elektroinstalacija

—— | Droginatajs o |Spaile

es-=- =3[} Savienotajs

Releja savienotajs

Issleguma savienotajs

UzstadiSanas rokasgramata
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13 Tehniskie dati

Simbols [Nozime Simbols [Nozime Simbols Nozime
lek$€jais bloks [TT7 |Spailu josla PS Barosanas slédzis
R PTC* PTC termorezistors
e Arejais bloks © @ |Vaduskava Q* Izoléta aizvara bipolarais
OUTTOR — tranzistors (IGBT)
_)/ :t?;i;:sinsTce Q*C Jaudas slédzis
Q*DI, KLM Noplldstravas aizsargslédzis
Simbols |Krasa Simbols Krasa QL Parslodzes aizsargs
BLK Melns ORG Oranzs Q*M Termiskais slédzis
BLU Zils PNK Roza Q'R Palieko$as stravas ierice
BRN Brans PRP, PPL Purpurkrasas R* Rezistors
GRN Zals RED Sarkans R*T Termorezistors
GRY Peléks WHT Balts RC Uztvérsjs
SKY BLU |Debeszils YLW Dzeltens S*C Robezslédzis
Simbols Nozime S*L Pludinslédzis
AP lespiedshama (PCB) S*NG Aukstumagenta nopltdes
sensors
BS* Poga IESL/IZSL, iedarbinaSanas — —
sladzis S*NPH Spiediena devéjs (augsts)
BZ, H*O Zummers S*NPL Spiediena devéjs (zems)
c* Kondensators S*PH, HPS* Spiediena slédzis (augsts)
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, Savienojums, savienotajs S'PL Spiediena slédzis (zems)
HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, S*T Termostats
V, W, X*A, K'R_*, NE S*RH Mitruma sensors
D*, v*D Diode S*W, SW* ledarbinasanas slédzis
bB* Diozu tilts SA*, F1S Izladnis
Ds* DIP sledzis SR*, WLU Signalu uztvérgjs
E*H Silditajs Ss* Selektorslédzis
FU*, F*U, (par raksturlielumiem |DroSinatajs SHEET METAL Spailu joslas stiprinajuma
sk. PCB iespiedshému jusu plaksne
bloka) TR Transformators
FG* Savienotajs (ramja zemé&jums) TC. TRC RaidTtajs
H* Turetajs V* R*V Varistors
H*P, LED*, V*L Kontrolspuldzite, gaismas diode V'R Diozu tilta, izol&ta aizvara
HAP Gaismas diode (apkopes bipolara tranzistora (IGBT)
monitors zal$) baro$anas modulis
HIGH VOLTAGE Augstspriegums WRC Bezvadu talvadibas ierice
IES Viedacs sensors X* Spaile
IPM* Inteligentais barosanas modulis X*M Spailu josla (bloks)
K*R, KCR, KFR, KHuUR, K*M Magnétiskais relejs Y*E Elektroniska paplaginajumvarsta
L Zem sprieguma tinums
L* Spole Y*R, Y*S Atplides elektromagnétiska
LR Reaktors varsta tinums
M* Solu motors Z*C Ferita serde
M*C Kompresora motors ZF, Z*F Traucéjumu filtrs
M*F Ventilatora motors
M*P Drenazas sakna motors 13.2  Caurulu sistéma: ara iekarta
M*S Automatiskas ITstiSu kustibas

motors

MR*, MRCW*, MRM*, MRN*

Magnétiskais relejs

Komponentu spiediena iekartu direktivas kategorijas klasifikacija:

= Augstspiediena slédzi: 1V kategorija

= Kompresors: |l kategorija

N Neitrale

n=+ N=* Ferita serdes tinumu skaits . Akumul.z?tors: 4MXM80, 5MXM90 Il kategorija, citiem modeliem |
kategorija

PAM Impulsu-amplitidas modulacija Giti K i skatiet spiedi okarty direkii 4 ‘

= Citi komponenti: skatiet spiediena iekartu direktivas 4. panta

PCB* lespiedshema (PCB) P P P
3. punktu

PM* BaroSanas modulis

2MXM-A, 3MXM-A, 4MXM-A, 5SMXM-A DAIKIN Uzstadidanas rokasgramata
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13 Tehniskie dati

2MXM68

(6. 4CuT)

d rA
o 5
7. 9CuT 6. 4CuT = e
(;8 s
7.90uT h -— 7. 9CuT 6. 40uT = é
A r-B
AR
A%
12.7CuT
<« k
p—— 15.9CuT 12.7CuT 15.9CuT
X
12707 g " 7@
(9. 5CuT)
1127007 g L v-B
ot
| -
15.90uT  <-—— 3
mi =
% 7777777 ]
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p 12.7CuT “
a  Siltummainis k 4 ejuvarsts
b Ara gaisa temperatlras | Slapétajs
termorezistors
¢ Siltummaina termorezistors m  Izpludes caurules termorezistors
d REFNET kolektors n Kompresors
e Ventilatora motors o Akumulators
f Propellera ventilators p Gazes noslégvarsts
g Kapilara caurule q Skidruma noslégvarsts
h Sadalitajs r Elektroniskais
paplasinajumvarsts
i Slapétajs ar filtru s Termorezistors (Skidrums)
j Elektromagnétiskais varsts t Filtrs

b v-B
(6.4CuT)
u Termorezistors (gaze)
v Telpa
w  Argjais caurulvads — Skidrumam
X Argjais caurulvads — gazei
y Skidruma trauks
S1PH Augstspiediena slédzis
(automatiska atiestate)
—= Aukstumagenta plisma:

dzeséSana
Aukstumagdenta plasma: sildisana
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13 Tehniskie dati

3MXM40, 3MXM52
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j Elektromagnétiskais varsts t Filtrs
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13 Tehniskie dati

4MXM68
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13 Tehniskie dati

SMXM90

- 15.9CuT

12.7CuT

- S
rocur 3T A 6acuT é }
- S
7.9cuT r-B sacT é "
(;é - S
7ocur, LOT C sacuT é }
- S
rocar LT D sacuT é }
9.5cuT
95CUT| |7 9cuT %FE 6.4CuT 3. t \
- +H

| v-A
(6.4CuT)
L v-B
(6.4CuT)
| v-C

(6.4CuT)

L v-D

(8.4CuT)

L v-E

15.9CuT

L

= 7 12.7CuT g " 7{[%
S (9.5CuT)
8' | 12700 g H7V-B
(9.5CuT)
I u
lr2rer & " 7“V2-7CCUT)
3 12.70uT g v-D
3 — - H = (15.9cuT)
12.7CuT g v-E
" I~ (15.9cuT)
/
p 12.7CuT T
a  Siltummainis k 4 ejuvarsts
b Ara gaisa temperatlras | Slapétajs
termorezistors
¢ Siltummaina termorezistors m  Izpludes caurules termorezistors
d REFNET kolektors n Kompresors
e Ventilatora motors o Akumulators
f Propellera ventilators p Gazes noslégvarsts
g Kapilara caurule q Skidruma noslégvarsts
h Sadalitajs r Elektroniskais
paplasinajumvarsts
i Slapétajs ar filtru s Termorezistors (Skidrums)
j Elektromagnétiskais varsts t Filtrs

(6.4CuT)

Termorezistors (gaze)

Aréjais caurulvads — Skidrumam
Aré&jais caurulvads — gazei
Skidruma trauks
Augstspiediena slédzis
(automatiska atiestate)

Aukstumagenta plisma:
dzeséSana
Aukstumagenta plisma: sildisana

2MXM-A, 3BMXM-A, 4MXM-A, SMXM-A

R32 dalita sérija

3P600450-6R — 2022.05

DAIKIN

UzstadiSanas rokasgramata

29









EAL EE
=5

Copyright 2021 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzer Skvriiany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium 3 P600450-6 R 2022.05



	Uzstādīšanas rokasgrāmata
	Saturs
	1 Informācija par dokumentāciju
	1.1 Par šo dokumentu

	2 Īpaši drošības norādījumi uzstādītājam
	3 Informācija par iepakojumu
	3.1 Āra iekārta
	3.1.1 Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas piederumu noņemšana


	4 Iekārtas uzstādīšana
	4.1 Uzstādīšanas vietas sagatavošana
	4.1.1 Āra iekārtas uzstādīšanas vietas prasības
	4.1.2 Āra iekārtas papildu uzstādīšanas vietas prasības auksta klimata apstākļos

	4.2 Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas montāža
	4.2.1 Uzstādīšanas konstrukcijas nodrošināšana
	4.2.2 Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas uzstādīšana
	4.2.3 Drenāžas nodrošināšana
	Drenāžas atveru noslēgšana un drenāžas platgaļa pievienošana



	5 Cauruļu uzstādīšana
	5.1 Dzesētāja cauruļu sagatavošana
	5.1.1 Prasības aukstumaģenta cauruļvadiem
	Aukstumaģenta cauruļvada diametrs
	Aukstumaģenta cauruļvadu materiāls

	5.1.2 Dzesētāja caurules izolācija
	5.1.3 Aukstumaģenta cauruļvadu garuma un augstuma starpība

	5.2 Dzesēšanas šķidruma cauruļu pievienošana
	5.2.1 Ārējā un iekšējā bloka savienošana, izmantojot pārejas savienojumus
	5.2.2 Dzesēšanas šķidruma cauruļu pievienošana ārpus telpām uzstādāmajai iekārtai

	5.3 Dzesēšanas šķidruma cauruļu pārbaude
	5.3.1 Noplūžu pārbaude
	5.3.2 Vakuumžāvēšana


	6 Dzesēšanas šķidruma uzpilde
	6.1 Par aukstumaģentu
	6.2 Papildu dzesēšanas šķidruma daudzuma noteikšana
	6.3 Pilnīgai uzpildei nepieciešamā dzesētāja daudzuma noteikšana
	6.4 Papildu dzesētāja uzpilde
	6.5 Etiķetes par fluoru saturošām siltumnīcefekta gāzēm piestiprināšana

	7 Elektroinstalācija
	7.1 Standarta elektroinstalācijas komponentu specifikācija
	7.2 Elektroinstalācijas vadu pievienošana āra iekārtai

	8 Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas uzstādīšanas pabeigšana
	8.1 Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas uzstādīšanas pabeigšana

	9 Konfigurācija
	9.1 Par elektrības taupīšanas funkciju dežūrrežīmā
	9.1.1 Elektrības taupīšanas funkcijas IESLĒGŠANA dežūrrežīmā

	9.2 Par prioritārās telpas funkciju
	9.2.1 Prioritārās telpas funkcijas iestatīšana

	9.3 Par kluso nakts režīmu
	9.3.1 Klusā nakts režīma IESLĒGŠANA

	9.4 Par fiksēto sildīšanas režīmu
	9.4.1 Fiksētā sildīšanas režīma IESLĒGŠANA

	9.5 Par fiksēto dzesēšanas režīmu
	9.5.1 Fiksētā dzesēšanas režīma IESLĒGŠANA


	10 Nodošana ekspluatācijā
	10.1 Kontrolsaraksts pirms nodošanas ekspluatācijā
	10.2 Kontrolsaraksts, nododot ekspluatācijā
	10.3 Izmēģinājuma darbināšana un testēšana
	10.3.1 Par elektrotehniskā vadojuma kļūdu pārbaudi
	Veiciet elektroinstalācijas kļūdu pārbaudi

	10.3.2 Pārbaudes veikšana

	10.4 Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas iedarbināšana

	11 Apkope un remonts
	12 Likvidēšana
	13 Tehniskie dati
	13.1 Vadojuma shēma
	13.1.1 Unificētās elektroinstalācijas shēmas apzīmējumi

	13.2 Cauruļu sistēma: āra iekārta



	74f66ca0-c170-44d9-9d2b-36e51a78a9a4: Off
	49087dbe-8e70-471d-8346-72b4a973cc34: Off
	4e0d5da0-436e-4adc-a639-3e88b07dcd03: Off
	f40f7edc-e3d1-45b6-aa1b-4ad51cb2644b: Off
	75ba3fca-1282-4f1e-a7f1-763dfc740501: Off
	fe24b105-dc18-4e91-8a8b-054c82d2076a: Off
	9bd3cce9-fb15-4b62-9869-6fa03652738e: Off
	9894c5d5-7205-47d8-9592-556defe277ea: Off
	f24d9cac-7c24-4c37-ad8f-250edfb26696: Off
	1a1a98c4-30ef-46a1-acf7-b04b4b7f634e: Off
	04f7d96c-8c95-43f7-8c26-3eca7a97af47: Off
	dee4175a-1596-4c65-936e-87bbb7ed4c14: Off
	887a484d-05fc-44d3-a7f3-8ce5f71f52eb: Off
	7d0f3dc0-09a1-47cb-a1cb-0b774d3253f1: Off
	f88e58ae-141d-42d7-96c5-1010e7dc7005: Off
	22ec2769-a025-4228-b323-fdb690c7848e: Off
	e663621b-5dda-43c7-9f62-5be68481bf67: Off
	41b07550-a5fc-4861-9403-13e0eacc33e9: Off
	c2de35d2-79d8-4378-9010-bc3939336449: Off
	05948f03-bc32-4474-bfbe-c519534d5060: Off
	499a6b6b-0d66-4a92-b249-61517d5be123: Off
	63c9da08-fd1b-4d8a-9a0e-5024ffdb11d1: Off


