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https://www.daikin.eu

2 Instrugoes especificas de seguranga do instalador

Dados de engenharia

= Um subconjunto dos mais recentes dados técnicos esta

disponivel no website regional Daikin (de acesso publico).

= O conjunto completo dos dados técnicos mais recentes esta

2

disponivel no Daikin Business Portal (autenticagéo obrigatéria).

Instrugdes especificas de
segurancga do instalador

Observe sempre as seguintes instru¢des e regulamentos de
seguranga.

Instalagao da unidade (consulte "4 Instalagao da
unidade” > 13])

A AVISO

A instalagdo deve ser efectuada por um instalador,
devendo a escolha de materiais e a instalagdo cumprir a
legislacao aplicavel. Na Europa, a norma aplicavel é a
EN378.

Local de instalagao (consulte "4.1 Preparagao do local de
instalacao" > 13])

AVISO

= Verifique se o local de instalagdo pode suportar o peso
da unidade. Uma instalagéo deficiente & perigosa.
Também pode causar vibragbes ou ruidos de
funcionamento anormais.

= Preveja espaco suficiente para assisténcia técnica.

= NAO instale a unidade de modo que esta esteja em
contacto com o tecto ou a parede, pois isto pode
causar vibragoes.

A AVISO

O aparelho deve ser armazenado de modo a evitar danos
mecanicos, numa divisdo bem ventilada, sem fontes de
ignicdo em operagdo continua (aberto chamas
desprotegidas, um aparelho a gas ou um aquecedor
eléctrico em operacédo). A dimensédo da divisdo deve ser
especificada nas medidas gerais de seguranca.

Instalagao da tubagem (consulte "5 Instalagao da
tubagem" [ 15])

A AVISO

As tubagens e juntas de um sistema tipo split devem ser
feitas com juntas permanentes quando no interior de um
espago ocupado, exceto as juntas que ligam diretamente
as tubagens as unidades interiores.

A AVISO

= Nao efetuar brasagem ou soldagem no local, no caso
de unidades com carga de refrigerante R32 durante o
transporte.

= Durante a instalagdo do sistema de refrigeragédo, a
unido de componentes com, pelo menos, um
componente carregado deve ser realizada tendo em
consideragdo o0s seguintes requisitos: dentro de
espagos ocupados, as juntas ndo permanentes nao
sdo permitidas para o refrigerante R32, exceto as
juntas feitas no local que ligam a unidade interior
diretamente a tubagem. As juntas feitas no local que
ligam a tubagem diretamente as unidades interiores
devem ser do tipo ndo permanente.

A

AVISO

NAO ligue as ramificagbes de tubagem embutidas a
unidade de exterior enquanto estiver apenas a efectuar
trabalhos de tubagem sem ligacdo da unidade interior,
para que mais tarde possa acrescentar outra unidade
interior.

A

AVISO

Ligue bem a tubagem de refrigerante antes de ligar o
compressor. Se a tubagem de refrigerante NAO estiver
ligada e se a valvula de corte estiver aberta quando o
compressor for ligado, entrara ar, provocando uma
pressao anormal no ciclo de refrigeracdo, o que podera
resultar em danos no equipamento € mesmo em
ferimentos.

AVISO

= Um abocardamento incompleto pode causar uma fuga
de gas refrigerante.

« NAO reutilize extremidades abocardadas. Utilize
extremidades abocardadas novas para evitar fugas de
gas refrigerante.

= Utilize as porcas abocardadas que estdo incluidas com
a unidade. A utilizagéo de outras porcas abocardadas
podera provocar fugas de gas refrigerante.

A

AVISO

NAO abra as valvulas antes de concluir o abocardamento.
Tal provocaria uma fuga de gas refrigerante.

PERIGO: RISCO DE EXPLOSAO

NAO abra as véalvulas de paragem antes da aspiragdo
estar concluida.

Carregar o refrigerante (consulte "6 Carregamento de
refrigerante” [» 18])

AVISO

= O refrigerante contido na unidade é ligeiramente
inflamavel, mas, normalmente, NAO ocorrem fugas. Se
houver fuga de refrigerante para o ar da divisdo, o
contacto com a chama de um magarico, de um
aquecedor ou de um fogdo pode causar um incéndio
ou produzir um gas perigoso.

= DESLIGUE todos os dispositivos de aquecimento por
queima, ventile a divisdo e contacte o fornecedor da
unidade.

= NAO volte a utilizar a unidade, até um técnico lhe
assegurar que a zona onde se verificou a fuga foi
reparada.

AVISO

= Utilize apenas refrigerante R32. As outras substancias
poderao provocar explosdes e acidentes.

= O R32 contém gases fluorados de efeito de estufa. O
seu valor potencial de aquecimento global (GWP) é
675. NAO liberte estes gases para a atmosfera.

= Quando carregar com refrigerante, utilize SEMPRE
luvas de protecéo e 6culos de seguranca.

A

AVISO

NUNCA entre em contacto directo com uma fuga de
refrigerante. Tal acto pode originar graves queimaduras de
frio.

2MXM-A, 3MXM-A, 4MXM-A, 5SMXM-A
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2 Instrucoes especificas de seguranga do instalador

Instalacao elétrica (consulte "7 Instalagao elétrica” [» 19])

Comissionamento (consulte "10 Ativacao" [» 23])

AVISO

A

= Todas as instalagdes elétricas DEVEM ser efetuadas
por um eletricista autorizado e DEVEM estar em

conformidade com a legislacao aplicavel.

= Estabeleca ligacdes elétricas as instalacdes elétricas

fixas.

= Todos os componentes obtidos no local e todas as
construgoes elétricas DEVEM estar em conformidade

com a legislacéo aplicavel.

AVISO

NAO efetue o teste de funcionamento enquanto
trabalha nas unidades interiores.

O teste de funcionamento ativa NAO SO a unidade de
exterior, mas também a unidade interior que lhe esta
ligada. E perigoso trabalhar numa unidade interior durante
um teste de funcionamento.

A

A AVISO

Utilize SEMPRE um cabo multicondutor para os cabos de

alimentagao.

AVISO

NAO introduza os dedos, paus ou outros objetos nas
entradas e saidas de ar. NAO retire a protegdo da
ventoinha. Se a ventoinha estiver em alta rotagéo, tal pode
originar lesodes.

AVISO

A

Utilize um disjuntor do tipo omnipolar, com corte de
contactos de pelo menos 3 mm que proporcione uma
em estado de sobretensdo de

interrupcao  total

categoria Ill.

Manutencao e servigo (consulte "11 Manutengéao e

assisténcia” [» 24])

VY

PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSAO

PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA

AVISO

Se o cabo de alimentagéo ficar danificado, DEVE ser

A

substituido pelo fabricante, por um técnico de assisténcia
ou por alguém com qualificacdo semelhante, para evitar

acidentes.

AVISO

NAO ligue a fonte de alimentagdo & unidade interior. Tal

pode originar choques eléctricos ou um incéndio.

AVISO

= NAO utilize pegas eléctricas adquiridas localmente no

interior do produto.

= NAO ramifique a fonte de alimentagdo para a bomba
de drenagem, etc., a partir da placa de bornes. Tal

pode originar choques eléctricos ou um incéndio.

AVISO

Antes de realizar qualquer actividade de manutencéo
ou reparagao, desligue SEMPRE o disjuntor no painel
de alimentagdo e retire os fusiveis ou abra os
dispositivos de protecgao da unidade.

= NAO toque nos componentes activos durante 10
minutos apés desligar a alimentacéo, devido ao perigo
derivado das tensoées elevadas.

= Tenha em atengdo que algumas partes da caixa de
componentes eléctricos se encontram quentes.

« Certifique-se de que NAO entra em contacto com os
condutores.

= NAO enxague a unidade. Tal pode provocar choques
eléctricos ou incéndios.

AVISO

VY

Mantenha a cablagem de interligacéo afastada dos tubos
de cobre sem isolamento térmico, pois esses tubos ficam

muito quentes.

PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSAO

Todos os componentes eléctricos

NAO lhes toque com as maos desprotegidas.

(incluindo
termistores) sdo alimentados pela fonte de alimentacéo.

0s

PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSAO

= Utilize este compressor apenas num sistema ligado a
terra.

= Desligue a alimentagédo eléctrica antes de fazer a
manutengao do compressor.

= Volte a colocar a tampa da caixa de distribuicéo e a
tampa para assisténcia técnica apés a manutengao.

PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSAO

Desligue a fonte de alimentagdo durante mais de
terminais dos

10 minutos e mega a tensdo nos

AVISO

Utilize SEMPRE 6culos e luvas de protegao.

condensadores do circuito principal ou dos componentes
eléctricos, antes de efectuar intervengdes técnicas. A
tenséo DEVE ser inferior a 50 V CC antes de poder tocar

nos componentes eléctricos. Para saber a localizagdo dos

terminais, consulte o esquema eléctrico.

PERIGO: RISCO DE EXPLOSAO
= Utilize um corta-tubos para retirar o compressor.
= NAO utilize o magarico de soldar.

= Utilize apenas refrigerantes e lubrificantes aprovados.

Concluir a instalagao da unidade de exterior (consulte
"8 Concluir a instalagdo da unidade de exterior” [» 21])

PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA
NAO toque no compressor com as maos desprotegidas.

PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSAO

= Certifique-se de que o sistema esta ligado a terra

correctamente.

= Desligue a fonte de alimentacdo antes de efectuar

intervengdes técnicas.

= Monte a tampa da caixa de distribuicéo antes de ligar a

fonte de alimentagéo.
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3 Acerca da caixa

3 Acerca da caixa

3.1 Unidade de exterior

3.1.1 Para retirar os acessorios da unidade de
exterior

Certifique-se de que todos os acessérios sdo entregues com a
unidade:

a b c d

1%

e
L 9 O «©

Manual de instalagdo da unidade exterior

Medidas gerais de seguranga

Etiqueta sobre gases fluorados de efeito de estufa
Etiqueta multilingue sobre gases fluorados de efeito de
estufa

Etiqueta de energia

Saco com parafusos. Os parafusos serao utilizados para
fixar as fitas de ancoragem dos cabos elétricos.
Tampa de drenagem (pequena)

Tampa de drenagem (grande)

Encaixe redutor

Encaixe de esgoto

- @ 0T

—_——-TJQ

4 Instalagcao da unidade

A AVISO

A instalagdo deve ser efectuada por um instalador,
devendo a escolha de materiais e a instalagédo cumprir a
legislagéo aplicavel. Na Europa, a norma aplicavel é a
EN378.

41 Preparacao do local de instalagao

A AVISO

O aparelho deve ser armazenado de modo a evitar danos
mecanicos, numa divisdo bem ventilada, sem fontes de
ignicdo em operagdo continua (aberto chamas
desprotegidas, um aparelho a gas ou um aquecedor
eléctrico em operacédo). A dimensédo da divisdo deve ser
especificada nas medidas gerais de seguranca.

411 Requisitos do local de instalagéo para a
unidade de exterior

Tenha em conta as seguintes recomendagdes de espagamento:

>100 >350

<1200

~t b Y b [>100 1t ib[>100

~-E= ~E=

N ib [>100
~-=_

i ﬁjﬁ)
8

j—]
R

Fritp

(mm)

a Saidadear
b Entrada de ar

Deixe um espago de trabalho de 300 mm de abaixo do tecto e de
250 mm para manutengéo das tubagens e ligacdes eléctricas.

AVISO

A altura da parede no lado da tomada da unidade de
exterior DEVE ser <1200 mm.

a Chapa deflectora
b Direcgado do vento predominante
¢ Saidadear

NAO instale a unidade em &reas sensiveis a sons (por ex. junto de
um quarto), para que o ruido de funcionamento ndo cause
incomodos.

Nota: Se a intensidade sonora for medida em condigbes reais de
instalacdo, o valor medido podera ser superior ao nivel de pressao
sonora indicado em "Espectro acustico" no livro de dados devido ao
ruido ambiente e aos reflexos sonoros.

INFORMAGOES

O nivel de pressao sonora € inferior a 70 dBA.

A unidade exterior foi concebida apenas para instalagdo no exterior
e para as temperaturas ambiente dentro dos seguintes intervalos
(salvo indicagdo em contrario no manual de funcionamento da
unidade interior ligada):

Modo de refrigeragao
-10~46°C BS

Modo de aquecimento
-15~24°C BS
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4 Instalagao da unidade

4.1.2 Requisitos adicionais para o local de
instalagdo da unidade de exterior em

climas frios

Proteja a unidade de exterior contra a queda de neve directa e
tenha o cuidado de garantir que a unidade de exterior NUNCA fica
coberta de neve.

a Protecdo contra a neve ou abrigo
b Pedestal

¢ Direcao do vento predominante
d Saidade ar

Recomenda-se que preveja pelo menos 150 mm de espaco livre por
baixo da unidade (300 mm para areas de elevada queda de neve).
Adicionalmente, certifique-se de que a unidade é posicionada pelo
menos 100 mm acima do nivel maximo esperado de neve. Se
necessario, construa um pedestal. Para mais informagdes, consulte
"4.2 Montagem da unidade de exterior" [» 14].

Em areas de grandes quedas de neve, é muito importante
seleccionar um local de instalagdo onde a neve NAO afecte a
unidade. Se a queda lateral de neve for uma possibilidade,
certifique-se de que a serpentina do permutador de calor NAO &
afectada pela neve. Se for necessario, instale uma protec¢éo contra
a neve ou um abrigo e um pedestal.

4.2 Montagem da unidade de exterior

4.21 Disponibilizar a estrutura de instalagao

Utilize uma borracha de amortecimento (fornecimento local) nos
casos em que a vibragcdo possa ser transmitida a estrutura do
edificio.

A unidade pode ser instalada directamente numa varanda de betéo
ou noutra superficie firme, desde que exista uma drenagem
adequada.

Prepare 4 conjuntos de porcas, anilhas e parafusos de ancoragem
M8 ou M10 (fornecimento local).

| 75
i

20 mm

(mm

4.2.

4.2.

)

a 100 mm acima do nivel de neve esperado

2 Para instalar a unidade de exterior

3 Disponibilizar a drenagem

@ AVISO

Em zonas frias, NAO utilize encaixe, mangueira e tampas
de drenagem (grande, pequena) na unidade de exterior.
Tome medidas adequadas para que a condensagao
evacuada NAO congele.

AVISO

Se os orificios de drenagem ficarem tapados por uma
base de instalagéo ou superficie de apoio, eleve os pés da
unidade de exterior <30 mm colocando apoios adicionais
para os pés.

= Se necessario, utilize um encaixe de drenagem para proceder a
drenagem.

Rlay

o

a

a Orificio de drenagem
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5 Instalagcao da tubagem

Fechar os orificios de drenagem e ligar o encaixe
de drenagem

1 Instale as tampas de drenagem (acessorio f) e (acessério g).
Certifigue-se de que as bordas das tampas de drenagem
tapam completamente os orificios.

2 Instale o encaixe de drenagem.

a Orificio de drenagem. Instale uma tampa de drenagem
(grande).

b  Orificio de drenagem. Instale uma tampa de drenagem
(pequena).

c Orificio de drenagem para o encaixe de drenagem

5 Instalagao da tubagem

51 Preparagao da tubagem de
refrigerante

511 Requisitos da tubagem de refrigerante

A AVISO

As tubagens e juntas de um sistema tipo split devem ser
feitas com juntas permanentes quando no interior de um
espago ocupado, exceto as juntas que ligam diretamente
as tubagens as unidades interiores.

AVISO

A tubagem e outros componentes sujeitos a pressao
devem ser adequados para refrigerante. Utilize cobre
desoxidado com acido fosférico, sem soldaduras, préprio
para tubagens de refrigerante.

= A presenca de materiais estranhos no interior dos tubos (incluindo
dleos provenientes da produgéo) deve ser <30 mg/10 m.

Diametro da tubagem de refrigerante

S5MXM90

Tubagem de liquido 5% @6,4 mm (1/4")

Tubagem de gas 2x 49,5 mm (3/8")

1x @12,7 mm (1/2")

2x 15,9 mm (5/8")

INFORMAGOES

Podera ser necessaria a utilizagao de redutores, com base
na unidade interior. Consulte "5.2.1 Ligagdes entre a
unidade de exterior e interior utilizando redutores" [ 16]
para obter mais informagdes.

Material da tubagem de refrigerante

= Material da tubagem: cobre desoxidado com acido fosférico sem
soldaduras

= Ligagdes abocardadas: Utilize apenas material recozido.

= Grau de témpera e espessura das tubagens:

Diametro Grau de
exterior (D) témpera

6,4 mm (1/4 pol.) |[Recozido (O)

Espessura (t)©
9,5 mm (3/8 pol.)
12,7 mm (1/2

20,8 mm [%)
&
pol.)

15,9 mm (5/8 21 mm

pol.)

@ Dependendo da legislag&o aplicavel e da pressdo maxima de
trabalho da unidade (consulte "PS High" na placa de identificagcdo
da unidade), podera ser necessaria uma maior espessura da
tubagem.

51.2 Isolamento do tubo de refrigeracéao

= Utilize espuma de polietileno como material de isolamento:

= com uma taxa de transferéncia de calor entre 0,041 e 0,052 W/
mK (0,035 e 0,045 kcal/mh°C)

= com uma resisténcia térmica de pelo menos 120°C

= Espessura do isolamento

Diametro exterior |Diametro interior do Espessura do

2MXM68

Tubagem de liquido

2x @6,4 mm (1/4")

Tubagem de gas

1x @9,5 mm (3/8")
1x @12,7 mm (1/2")

3MXM40, 3MXM52, 3MXM68

Tubagem de liquido

3x @6,4 mm (1/4")

Tubagem de gas

1x @9,5 mm (3/8")
2x @12,7 mm (1/2")

4MXM68

Tubagem de liquido

4x 36,4 mm (1/4")

Tubagem de gas

2x @9,5 mm (3/8")
2x @12,7 mm (1/2")

4MXM80

Tubagem de liquido

4x @6,4 mm (1/4")

Tubagem de gas

1x @9,5 mm (3/8")
1% @12,7 mm (1/2")
2x @15,9 mm (5/8")

do tubo (9,) isolamento (9;) isolamento (t)

6,4 mm (1/4 pol.) 8~10 mm =10 mm
9,5 mm (3/8 pol.) 10~14 mm =13 mm
12,7 mm (1/2 pol.) 14~16 mm =13 mm
15,9 mm (5/8 pol.) 16~20 mm =13 mm
7 i,

Wt

<

Se a temperatura for superior a 30°C e a humidade relativa for
superior a RH 80%, a espessura dos materiais isolantes deve ser de
pelo menos 20 mm, para prevenir a condensagao na superficie do
isolamento.

Utilize tubos de isolamento térmico separados para os tubos de
refrigerante no estado gasoso e no estado liquido.
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5 Instalagcao da tubagem

5.1.3

Comprimento da tubagem de refrigerante
e desnivel

INFORMAGOES

Para a aplicacédo Hybrid para Multi e o gerador DHW para
Multi, consulte o manual de instalagdo da unidade interior
para obter informagbes sobre o comprimento maximo
permitido para a tubagem de refrigerante e o respectivo
desnivel.

Quanto mais curta for a tubagem de refrigerante, melhor sera o
desempenho do sistema.

O comprimento e os desniveis da tubagem devem estar em
conformidade com os seguintes requisitos.

A AVISO

NAO ligue as ramificagbes de tubagem embutidas a
unidade de exterior enquanto estiver apenas a efectuar
trabalhos de tubagem sem ligacdo da unidade interior,
para que mais tarde possa acrescentar outra unidade

interior.

5.21

Ligagoes entre a unidade de exterior e

interior utilizando redutores

INFORMAGOES

= Para o gerador DHW para Multi, utilize o mesmo
redutor que para a unidade interior da classe 20.

O comprimento minimo por divisdo é de 3 m.

= Para o Hybrid para Multi, consulte o manual de

instalagdo da unidade interior para a classe de

Unidade de Comprimento da Comprimento total capacidade e o redutor aplicavel.
exterior tubagem de refrigerante |da tubagem de
para cada unidade refrigerante Classe de capacidade total da unidade interior que pode ser
interior ligada a esta unidade de exterior:
2MXM68, <25m <50 m Unidade de exterior Classe de capacidade total da
3MXM40, unidade interior
SMXM52, 2MXM68 <10,2 kW
3MXM68
3MXM40 <7,0 kW
4MXM68 <60 m
3MXM52 <9,0 kW
4MXM80 <70m
3MXM68, 4AMXM68 <11,0 kW
5MXM90 <75m
4MXM80 <14,5 kW
INFORMAGOES 5MXM90 <15,6 kW
No caso de combinagdo da unidade exterior 3MXM40 or Porta ‘Classe ‘Redutor
3MXM52 com unidades interiores CVXM-A e/ou FVXM-A,
o comprimento total do tubo de refrigerante DEVE ser 2MXM68
<30 m. A (99,5 mm) 15, 20, 25, 35, (42)® |—
Desnivel exterior- |Desnivel interior- B (©12,7 mm) 15, 20, 25, 35, (42)® |2+4
interior interior 42, 50, 60 —
Unidade de exterior <15m <7,5m 3MXM40
ms_talada_ acima da A (29,5 mm) 15, 20, 25, 35 —
unidade interior YWYITY, 15.20 25 3 )
Unidade de exterior <7,5m <15m + C (12,7 mm) 5. 20. 25, 35 *
instalada abaixo de 3SMXM52
pelo menos 1 A (29,5 mm) 15, 20, 25, 35, (42)@ |—
unidade interior B+C (@12,7mm) |15, 20, 25, 35 2+4
42,50 —
5.2 Ligagcao da tubagem do 3MXM68
refrigerante A (29,5 mm) 15, 20, 25, 35, (42)@ |—
+ +
PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA B+ C (@127 mm) ;2 Zg’ 25,35,42 |2+
@ |
= Néo efetuar brasagem ou soldagem no local, no caso A+ B (29,5 mm) 15, 20, 25, 35, (42)
de unidades com carga de refrigerante R32 durante o C+D (12,7 mm) |15, 20, 25, 35, (42)® |2+4
transporte. 42, 50, 60 —
= Durante a instalagdo do sistema de refrigeragéo, a 4MXM80
unido de componentes com, pelo menos, um A (29,5 mm) 15, 20, 25, 35, (42)@ |—
componente carregado deve ser realizada tendo em . L 5
consideracdo o0s seguintes requisitos: dentro de B (912,7 mm) 15, 20, 25, 35, (42)® |2+4
espagos ocupados, as juntas ndo permanentes nao 42, 50, 60 —
sdo permitidas para o refrigerante R32, exceto as C + D (@15,9 mm) 15, 20, 25, 35, (42)@ |5+6
juntas feitas no local que ligam a unidade interior 42 5060 143
diretamente a tubagem. As juntas feitas no local que i
ligam a tubagem diretamente as unidades interiores 71 —
devem ser do tipo ndo permanente. 5MXM90
A + B (29,5 mm) 15, 20, 25, 35, (42)® |—
C (912,7 mm) 15, 20, 25, 35, (42)@ |2+4
42, 50, 60 —
Manual de instalagéo DAIKIN 2MXM-A, 3BMXM-A, 4AMXM-A, 5SMXM-A
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5 Instalagcao da tubagem

Porta Classe Redutor
D + E (915,9 mm) 15, 20, 25, 35, (42)@ |5+6

42, 50, 60 1+3

71 —

@ Apenas no caso de ligagdo com FTXM42R.

BB OO e o

Tipo de redutor Ligacao

15,9 mm — @12,7 mm

312,77 mm — @9,5 mm

@15,9 mm — @12, 7 mm

@12,7 mm — @9,5 mm

15,9 mm — @9,5 mm

||| W|IN|-

15,9 mm — @9,5 mm

Exemplos de ligagao:

= Ligagdo de um tubo com @12,7 mm a uma a uma conexao para
tubagem de gas de @15,9 mm

a b c d e

m N .

DD ==~

Conexao da unidade de exterior
Redutor n.° 1

Redutor n.° 3

Porca de alargamento para 15,9 mm
Tubagem inter-unidade

®Q0To

= Ligagdo de um tubo com @9,5 mm a uma a uma conexao para
tubagem de gas de @15,9 mm

a b c d e

| |

[ D

Conexao da unidade de exterior
Redutor n.° 6

Redutor n.° 5

Porca de alargamento para @9,5 mm
Tubagem inter-unidade

®Q0To

= Ligagdo de um tubo com @9,5 mm a uma a uma conexao para
tubagem de gas de @12,7 mm

b c d e

a i
TLW'H ||h I T‘n ] —

B S A e S B amnd
Conexao da unidade de exterior

Redutor n.° 2

Redutor n.° 4

Porca de alargamento para @12,7 mm
Tubagem inter-unidade

Q00T O

Apligue uma camada de 6leo de refrigeracéo na ligagdo roscada da
unidade de exterior, no local onde entra a porca bicone.

Porca de alargamento para
(mm)
15,9 62~75

@ AVISO

Utilize uma chave adequada, para evitar danificar a rosca
da ligacdo com um aperto excessivo da porca bicone.
Tenha cuidado para NAO apertar demasiado a porca, ou o
tubo mais pequeno pode ficar danificado (cerca de 2/3-1x
0 binario normal).

Binario de aperto (N°m)

5.2.2 Ligacao da tubagem do refrigerante a
unidade de exterior

= Comprimento das tubagens. As tubagens locais devem ser tao
curtas quanto possivel.

= Proteccao das tubagens. Proteja as tubagens locais de danos
fisicos.

A AVISO

Ligue bem a tubagem de refrigerante antes de ligar o
compressor. Se a tubagem de refrigerante NAO estiver
ligada e se a valvula de corte estiver aberta quando o
compressor for ligado, entrara ar, provocando uma
pressdo anormal no ciclo de refrigeragéo, o que podera
resultar em danos no equipamento e mesmo em
ferimentos.

1 Estabelecga a ligagédo do refrigerante liquido a partir da unidade
de interior a valvula de paragem do liquido da unidade de
exterior.

a Valvula de corte de liquido
b Valvula de corte do gas
¢ Abertura de admissao

2 Estabelega a ligagdo do gas refrigerante a partir da unidade
interior a valvula de corte do gas da unidade de exterior.

@ AVISO

Recomenda-se que a tubagem do refrigerante entre a
unidade de interior e de exterior seja instalada numa
conduta ou que a tubagem de refrigerante seja envolvida
em fita de acabamento.

5.3 Verificagao da tubagem do
refrigerante

5.3.1 Para verificar a existéncia de fugas

AVISO

NAO exceda a pressdo de funcionamento maxima da
unidade (consulte “PS High” na placa de especifica¢cdes da
unidade).

Porca de alargamento para Binario de aperto (Nm)
(mm)
@9,5 33~39
@12,7 50~60
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6 Carregamento de refrigerante

@ AVISO

Utilize SEMPRE uma solugdo adequada, que denuncie a
formacgao de bolhas, obtida no seu revendedor.

NUNCA utilize agua com sabao:

= A Aagua com sabdo pode causar fissuras nos
componentes, como porcas de alargamento ou tampas
das valvulas de corte.

= A agua com sabdo pode conter sal, que absorve a
humidade, congelando posteriormente quando as
tubagens ficarem frias.

= A agua com sabdo contém amonio, que pode levar a
corrosdo da junta alargada (entre a porca de
alargamento de latdo e abocardado de cobre).

5.3.

Carregue o sistema com azoto até uma pressédo no leitor de
pelo menos 200 kPa (2 bar). Recomenda-se a pressurizagao a
3000 kPa (30 bar) para detectar pequenas fugas.

Verifique a existéncia de fugas ao aplicar uma solugado de teste
de bolhas em todas as ligagbes.

Retire todo o gas de azoto.

2 Para efectuar uma secagem por aspiragao

@A PERIGO: RISCO DE EXPLOSAO

NAO abra as valvulas de paragem antes da aspiragéo
estar concluida.

Aspire o sistema até que a pressao no colector indique
-0,1 MPa (-1 bar).

Deixe assim durante 4-5 minutos e verifique a pressao:

Se a pressao... Entao...

N&o muda N&o existe humidade no
sistema. Este procedimento
esta concluido.

Aumenta Existe humidade no sistema.
Avance para o passo seguinte.

Aspire o sistema durante pelo menos 2 horas, até alcancar
uma presséo no colector de -0,1 MPa (-1 bar).

Depois de desligar a bomba, verifique a pressao durante pelo
menos 1 hora.

Se NAO alcangar o vacuo alvo ou NAO CONSEGUIR manter o
vacuo durante 1 hora, faga o seguinte:

= Verifigue novamente se existem fugas.
= Efectue novamente a secagem por aspiragéo.

@ AVISO

Certifique-se de que abre as valvulas de corte apos
instalar a tubagem de refrigerante e efectuar uma
secagem a vacuo. Executar o sistema com as valvulas de
corte fechadas podera danificar o compressor.

6

6.1

Carregamento de refrigerante

O refrigerante

Este produto contém gases fluorados com efeito estufa. NAO ventile
gases para a atmosfera.

Tipo de refrigerante: R32

Valor potencial de aquecimento global (GWP): 675

Pode ser necessario efetuar inspegbes periodicas para detetar
fugas de refrigerante, consoante a legislagdo aplicavel. Consulte o
seu instalador, para mais informagdes.

ADVERTENCIA: MATERIAL MODERADAMENTE
INFLAMAVEL

O refrigerante contido nesta unidade ¢é ligeiramente
inflamavel.

VAN

A AVISO

= O refrigerante contido na unidade é ligeiramente
inflamavel, mas, normalmente, NAO ocorrem fugas. Se
houver fuga de refrigerante para o ar da divisdo, o
contacto com a chama de um macarico, de um
aquecedor ou de um fogdo pode causar um incéndio
ou produzir um gas perigoso.

= DESLIGUE todos os dispositivos de aquecimento por
queima, ventile a divisdo e contacte o fornecedor da
unidade.

« NAO volte a utilizar a unidade, at¢é um técnico Ihe
assegurar que a zona onde se verificou a fuga foi
reparada.

A AVISO

O aparelho deve ser armazenado de modo a evitar danos
mecanicos, numa divisdo bem ventilada, sem fontes de
ignicdo em operagdo continua (aberto chamas
desprotegidas, um aparelho a gas ou um aquecedor
eléctrico em operacgédo). A dimensado da divisdo deve ser
especificada nas medidas gerais de seguranca.

A AVISO

= NAO fure nem queime os componentes do ciclo do
refrigerante.

= NAO utilize materiais de limpeza nem meios para
acelerar o processo de descongelamento que nao
tenham sido recomendados pelo fabricante.

= Tenha em atencdo que o refrigerante contido no
sistema nao tem odor.

A AVISO

NUNCA entre em contacto directo com uma fuga de
refrigerante. Tal acto pode originar graves queimaduras de
frio.

AVISO

A legislacdo aplicavel sobre gases de efeito de estufa
fluorados requer que a carga de refrigerante da unidade
seja indicada em peso e em equivalente CO.,.

Formula para calcular a quantidade em toneladas de
equivalente CO,: Valor GWP do refrigerante x carga total
de refrigerante [em kg] / 1000

Consulte o seu instalador, para mais informacgdes.

6.2 Determinacao da quantidade
adicional de refrigerante

Se o comprimento Entao...
total da tubagem de
liquido for...
<30 m NAO acrescente mais refrigerante.
>30 m R=(comprimento total (m) da tubagem de

liquido—30 m)x0,020

R=carga adicional (kg) (arredondada em
unidades de 0,1 kg)

INFORMAGOES

O comprimento da tubagem é uma vez o comprimento da
tubagem de liquido.
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7 Instalagao elétrica

INFORMAGOES

NAO ¢é permitido um carregamento de refrigerante
adicional no caso de combinagdo da unidade exterior
3MXM40 ou 3MXM52 com as unidades interiores CVXM-A
e/ou FVXM-A. O comprimento total do tubo DEVE ser

@ AVISO

A legislagéo aplicavel sobre gases de efeito de estufa
fluorados requer que a carga de refrigerante da unidade
seja indicada em peso e em equivalente CO,.

Formula para calcular a quantidade em toneladas de
equivalente CO,: Valor GWP do refrigerante x carga total
de refrigerante [em kg] / 1000

Utilize o valor GWP indicado na etiqueta de carga de
refrigerante.

<30 m.

Quantidade maxima permitida de carga de refrigerante
3MXM40, 3MXM52 2,2 kg
3MXM68, 2MXM68 2,4 kg
4MXM68 2,6 kg
4MXM80 3,2 kg
5MXM90 3,3kg

6.3 Determinagao da quantia de
recarga completa

2 Fixe a etiqueta no interior da unidade exterior perto das
valvulas de corte de gas e liquido.

7 Instalacao elétrica

PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSAO

INFORMAGOES

Se for necessaria uma recarga completa, a carga total de
refrigerante é: a carga de refrigerante de fabrica (consulte
a placa de especificagbes da unidade) + a quantia
adicional determinada.

6.4 Carregar refrigerante adicional

AVISO

= Utilize apenas refrigerante R32. As outras substancias
poderéo provocar explosdes e acidentes.

* O R32 contém gases fluorados de efeito de estufa. O
seu valor potencial de aquecimento global (GWP) é
675. NAO liberte estes gases para a atmosfera.

* Quando carregar com refrigerante, utilize SEMPRE
luvas de protegéo e 6culos de seguranca.

AVISO

= Todas as instalagbes elétricas DEVEM ser efetuadas
por um eletricista autorizado e DEVEM estar em
conformidade com a legislagao aplicavel.

= Estabeleca ligacdes elétricas as instalagdes elétricas
fixas.

= Todos os componentes obtidos no local e todas as
construgdes elétricas DEVEM estar em conformidade
com a legislacéo aplicavel.

A AVISO

Utilize SEMPRE um cabo multicondutor para os cabos de
alimentagéao.

Pré-requisito: Antes de adicionar, certifique-se de que a tubagem
de refrigerante esta ligada e foi verificada (teste de fugas e secagem
a vacuo).

1 Ligue o cilindro do refrigerante ao orificio de servigo.
2 Carregue com a quantia adicional de refrigerante.

3 Abra a valvula de paragem do gas.

6.5 Afixagao da etiqueta sobre gases
fluorados de efeito de estufa

1 Preencha a etiqueta da seguinte forma:

M Contains fluori g gases a
[RXXX] ©- [kg ——b

GWP: XXX
I T

ﬁ 9 o0+0- |kg ——d
GWPxkg _|
o000 tCOeq— e

Se uma etiqueta multilingue sobre gases fluorados com
efeito de estufa for fornecida com a unidade (ver
acessorios), destaque o texto com o idioma aplicavel e
cole-o por cima de a.

b Carga de refrigerante de fabrica: consulte a placa de

especificagdes da unidade

Quantidade adicional de refrigerante carregado

Carga total de refrigerante

e Quantidade de gases fluorados com efeito de estufa
da carga total de refrigerante expressa em toneladas de
equivalente CO,

f GWP = Potencial de aquecimento global

Qo

A AVISO

Utilize um disjuntor do tipo omnipolar, com corte de
contactos de pelo menos 3 mm que proporcione uma
interrupcdo total em estado de sobretensdo de
categoria lll.

A AVISO

Se o0 cabo de alimentagéo ficar danificado, DEVE ser
substituido pelo fabricante, por um técnico de assisténcia
ou por alguém com qualificagdo semelhante, para evitar
acidentes.

A AVISO

NAO ligue a fonte de alimentagdo & unidade interior. Tal
pode originar choques eléctricos ou um incéndio.

A AVISO

» NAO utilize pegas eléctricas adquiridas localmente no
interior do produto.

= NAO ramifique a fonte de alimentagdo para a bomba
de drenagem, etc., a partir da placa de bornes. Tal
pode originar choques eléctricos ou um incéndio.

A AVISO

Mantenha a cablagem de interligagéo afastada dos tubos
de cobre sem isolamento térmico, pois esses tubos ficam
muito quentes.

PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSAO

Todos os componentes eléctricos (incluindo os
termistores) sdo alimentados pela fonte de alimentacéo.
NAO Ihes toque com as méos desprotegidas.
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7 Instalagao elétrica

PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSAO

Desligue a fonte de alimentagdo durante mais de
10 minutos e mega a tensdo nos terminais dos
condensadores do circuito principal ou dos componentes
eléctricos, antes de efectuar intervengdes técnicas. A
tensao DEVE ser inferior a 50 V CC antes de poder tocar
nos componentes eléctricos. Para saber a localizagdo dos
terminais, consulte o esquema eléctrico.

a
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a AL1, AL2 - conexdo do fio condutor da valvula solendide*
b S20~24 - conexao do fio condutor da serpentina da
vélvula de expanséo electronica (divisédo A, B, C, D, E)*
S40 — conexao do fio condutor do relé térmico de
sobrecarga e do pressostato de alta pressao*

Multimetro (gama de tenséo CC)

S90~93 — conexdo do fio condutor do termistor

S70 - conexdo do fio condutor do motor da ventoinha
S80 - conexao do fio condutor da valvula de 4 vias
Conexao do fio condutor do compressor

o

o Q 0 Q

*Pode ser diferente, conforme o modelo.

71 Especificagcoes dos componentes
das ligacoes elétricas padrao

Componente

Cabo da fonte de |Tensao 220~240 V

alimentagéo Fase 1~

Frequéncia 50 Hz

Tipo de fio Consulte a tabela que se

segue (A)

Cabo elétrico de 4
condutores com 1,5 mm? ou
2,5 mm? e utilizavel a
220~240V

HO5RN-F (60245 IEC 57)

Cabo de interligacédo
(interior«exterior)

Disjuntor recomendado Consulte a tabela que se

segue (B)

Tem de estar
OBRIGATORIAMENTE em
conformidade com a
legislacéo aplicavel

Dispositivo de corrente residual

Modelo A B
3MXM40 Cabo elétrico de 3 condutores com 16 A
2MXM68, 2,56 mm? 20 A
3MXM52, HO5RN-F (60245 IEC 57)

3MXM68,

AMXM68 HO7RN-F (60245 IEC 66)

Cabo elétrico de 3 condutores com
4,0 mm?

HO7RN-F (60245 IEC 66)

Modelo A B

4MXM80 Cabo elétrico de 3 condutores com 4,0 25A

5MXM90 mm? 32A
HO7RN-F (60245 IEC 66)

O equipamento eléctrico deve estar em conformidade com a norma
EN/IEC 61000-3-12, a Norma Técnica Europeia/lnternacional que
estabelece os limites para as correntes harménicas produzidas por
equipamentos ligados as redes publicas de baixa tensdo, com
corrente de entrada >16 A e <75 A por fase.

7.2 Ligar a instalagcao elétrica a
unidade de exterior

1 Retire a tampa da caixa de distribuicéo (1 parafuso).

2 Ligue os cabos entre as unidades interior e de exterior, fazendo
corresponder os numeros dos terminais. Certifique-se de que
os simbolos de tubagem e ligagbes elétricas correspondem.

3 Certifique-se de que liga a cablagem certa a divisao certa.

Terminal para a diviséo (A, B, C, D, E)*
Disjuntor

Dispositivo de corrente residual

Fio da fonte de alimentagao

Fio de interligacéo com a diviséo (A, B, C, D, E)*

®©Q0T O

*Pode ser diferente, conforme o modelo.

4 Aperte bem os parafusos dos terminais com uma chave de
estrela.

Verifique se os cabos n&o se desligam, puxando-os levemente.

Prenda bem a bragadeira para evitar tensbes externas nas
terminagdes dos cabos.

7 Passe a cablagem pelo recorte na parte inferior da placa
protetora.

8 Certifigue-se de que as ligagbes elétricas ndo estdo em
contacto com a tubagem de gas.

Manual de instalagéo
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8 Concluir a instalagao da unidade de exterior

|
=

PLLE LG

00000

g

a Bracadeira

9 Volte a colocar a tampa da caixa de distribuigdo e a tampa para
assisténcia técnica.

8 Concluir a instalacao da
unidade de exterior

8.1 Para concluir a instalagao da
unidade de exterior

PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSAO

= Certifique-se de que o sistema esta ligado a terra
correctamente.

= Desligue a fonte de alimentacdo antes de efectuar
intervengdes técnicas.

= Monte a tampa da caixa de distribuicéo antes de ligar a
fonte de alimentagéo.

1 Isole e fixe a tubagem de refrigerante e os cabos da seguinte
forma:

Tubo de gas

Isolamento do tubo de gas

Cabo de interligagdo

Ligagdes eléctricas locais (se aplicavel)
Tubo de liquido

Isolamento do tubo de liquidos

Fita de acabamento

Qw0 Q0TQ

2 Instale a tampa para assisténcia técnica.

9 Configuragao

9.1 Acerca da fung¢ao de poupancga de
electricidade em modo de espera

A funcéo de poupanga de eletricidade em modo de espera:
= DESLIGA a alimentagéo elétrica da unidade exterior e

= LIGA o modo de poupanga de eletricidade em modo de espera na
unidade interior.

A funcéo de poupanca de eletricidade em modo de espera funciona
com as seguintes unidades:

oA ()

3MXM40, 3BMXM52 FTXM, FTXP, FTXJ, FVXM,
CTXA, CTXM, CVXM

Se for utilizada outra unidade interior, o conector para poupanga de
eletricidade em modo de espera DEVE estar ligado.

A fungdo de poupanca de eletricidade em modo de espera é
DESLIGADA antes do envio.

9.1.1 LIGAR a fungdo de poupancga de
eletricidade em modo de espera

Pré-requisito: A fonte de alimentagdo principal DEVE estar
DESLIGADA.

1 Retire a tampa para assisténcia técnica.

2 Desligue o conector seletivo para poupancga de eletricidade em
modo de espera.

3 LIGUE a fonte de alimentagéao principal.

9.2 Acerca da fungao de sala
prioritaria

INFORMAGOES

= A fungdo de sala prioritaria requer a realizagdo de
regulagdes iniciais durante a instalagdo da unidade.
Pergunte ao cliente em que divisbes pretende utilizar
esta funcdo e efectue as regulagbes necessarias
durante a instalagao.

= A regulagédo de sala prioritaria é aplicavel apenas a
uma unidade interior de ar condicionado, e pode ser
definida apenas uma divisao.

A unidade interior na qual se aplica a regulacédo de sala prioritaria
assume a prioridade nos seguintes casos:

= Prioridade quanto ao modo de funcionamento: Se a funcédo de
sala prioritaria estiver regulada numa unidade interior, todas as
outras unidades interiores entram em modo de espera.

= Prioridade durante o funcionamento de alta poténcia: Se a
unidade interior na qual esta regulada a fungao de sala prioritaria
funcionar a uma alta poténcia, as outras unidades interiores
funcionardo com capacidades reduzidas.

2MXM-A, 3MXM-A, 4AMXM-A, 5SMXM-A
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9 Configuragao

= Prioridade quanto ao funcionamento em baixo ruido: Se a
unidade interior na qual esta regulada a fungdo de sala prioritaria
estiver a funcionar em baixo ruido, a unidade de exterior também
funcionara em baixo ruido.

Pergunte ao cliente em que divisées pretende utilizar esta fungao e
efectue as regulagdes necessarias durante a instalagdo. E uma
opgao pratica para salas quartos de hospedes.

9.21 Regular a fungao de sala prioritaria

1 Retire a tampa dos interruptores da placa de circuito de
servigo.

2 Coloque o interruptor (SW4) da unidade interior para a qual
pretende ativar a fungcdo de sala prioritaria para o modo ON
(LIGADO).

=}

N OFF

>woOom

A EEEEE

3 Reponha a alimentagéo elétrica.

9.3 Acerca do modo silencioso
nocturno

O modo silencioso nocturno faz com que a unidade de exterior
funcione mais silenciosamente durante a noite. Isto reduzira a
capacidade de refrigeracdo da unidade. Explique ao cliente o
funcionamento do modo silencioso nocturno e confirme se o cliente
pretende ou nao utiliza-lo.

9.3.1 LIGAR o modo silencioso noturno

1 Retire a tampa dos interruptores da placa de circuito de
servigo.

ON OFF
o 8 ?3
o1 =
O B
oj ‘sm
o=

2 Coloque o interruptor do modo silencioso noturno (SW6-1) na
posicdo ON (LIGADO).

9.4 Acerca do bloqueio do modo de
aquecimento

O bloqueio do modo de aquecimento limita a unidade ao modo de
aquecimento.

9.4.1 LIGAR o bloqueio do modo de
aquecimento

1 Retire a tampa dos interruptores da placa de circuito de
servigo.

2 Coloque o interruptor do bloqueio do modo de aquecimento
(SW5-1) em ON (LIGADO).

9.5 Acerca do bloqueio do modo de
refrigeragao
O bloqueio do modo de refrigeragédo limita a unidade ao modo de

refrigeragéo. O funcionamento forgcado continua a ser possivel no
modo de refrigeragéo.

Especificagbes para a caixa do conector e os pinos: produtos ST,
caixa VHR-5N, pino SVH-21T-1,1

Quando o bloqueio do modo de refrigeragdo € utilizado em
combinagdo com o Hybrid para Multi, estas unidades NAO
funcionam com a bomba de calor.

9.5.1 Ligar o bloqueio do modo de refrigeragao

1 Curto-circuite os pinos 3 e 5 do conector S15.

Manual de instalagéo
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10 Ativagao

10 Ativacao 10.2 Lista de verificacdo durante a
activacao da unidade

Lista de verificagdo geral para ativagdo. Além das
instrugbes de ativagdo incluidas neste capitulo, esta
disponivel também uma lista de verificagdo geral para ] Para efetuar uma purga de ar.
ativagdo no Daikin Business Portal (requer autenticagéo).

@ AVISO
\:‘ Para realizar uma verificagéo da ligagao.

A lista de verificacio geral para ativacdo complementa as (] Para efetuar um teste de funcionamento.

instrucdes deste capitulo e pode ser utilizada como guia e
modelo de relatério durante a ativacdo e a entrega ao

utilizador. 10.3 Testes gerais e teste de

@ AVISO funcionamento
Opere SEMPRE a unidade com termistores e/ou Para o Hybrid para Multi, sd0 necessarias determinadas medidas de
pressostatos/sensores de pressdo. CASO CONTRARIO, precaugdo antes de utilizar esta fungdo. Para obter mais
pode ocorrer a queimadura do compressor. informagoes, consulte 0 manual de instalagédo da unidade interior e/

ou o guia de referéncia do instalador da unidade interior.

. - = Antes de iniciar o teste de funcionamento, mega a tenséo
10.1 LI_Sta d~e verlflcagao antes da L no lado primario do disjuntor de seguranca.
atlvagao D As tubagens e as ligagoes eléctricas fazem a
1 Apds a instalacdo da unidade, verifique os itens abaixo correspondéncia correcta.
listados. (] As valvulas de paragem (gas e liquido) na unidade de
Feche a unidade. exterior estéo totalmente abertas.

Ligar a unidade. A inicializagdo do sistema Multi pode demorar alguns minutos,
dependendo do numero de unidades interiores e op¢des utilizadas.

A unidade de interior estda montada adequadamente.

A unidade de exterior estda montada adequadamente. 10.3.1  Acercada detec?ao de erros de cablagem

A funcdo de detecdo de erros de cablagem deteta e corrige

O sistema esta corretamente ligado a terra e os terminais automaticamente quaisquer erros de cablagem. Isto é Util para
de ligag&o a terra estéo apertados. verificar a cablagem que NAO pode ser verificada diretamente,
A tensio da fonte de alimentagio corresponde a tensao como a cablagem subterranea.

indicada na placa de especificagdes da unidade. Esta fungdo NAO PODE ser utilizada no espago de 3 minutos apos
NAO existem ligagdes soltas nem componentes a ativacéo do disjuntor de seguranga ou quando a temperatura do ar
eléctricos danificados na caixa de distribuigdo. no exterior & <5°C.

NAO existem componentes danificados nem tubos
estrangulados dentro das unidades de interior e de
exterior. =
- INFORMAGOES
NAO existem fugas de refrigerante. P N
= Deve efetuar uma verificacdo de erros de ligacéo
apenas se nao tiver a certeza de que as ligagdes
elétricas e os tubos estéo ligados corretamente.

Para realizar uma verificagao de erros de ligagao

Os tubos de refrigerante (gas e liquido) tém isolamento
térmico.

= Se efetuar uma verificagdo de erros de ligagdo, a
unidade de interior Hibrido para Multi ndo funcionara
com a bomba de calor durante 72 horas. Durante este

O tamanho correcto dos tubos esta instalado e os tubos
estdo adequadamente isolados.

L Oy ooy oy ooy ooy ol

As valvulas de paragem (gas e liquido) na unidade de tempo, a caldeira a gas substituira o funcionamento
exterior estao totalmente abertas. hibrido.

Drenagem 1 Retire a tampa dos interruptores da placa de circuito de
Certifiqgue-se de que a drenagem flui sem problemas. Servico.

Consequéncia possivel: Pode pingar agua da | 2~ ~ -~
condensagao. |

D A unidade interior recebe os sinais da interface de 3
utilizador. D |

] Os fios especificados sado utilizados para o cabo de 3
interligagéo. = i

() |

D Os fusiveis, disjuntores ou os dispositivos de protecgédo = !
instalados localmente sdo instalados em conformidade |
com este documento e NAO foram ignorados. = !

D Verifique se as marcas (divisdo A~E) na cablagem e na = i"””””"‘
tubagem fazem a correspondéncia correcta para cada (=] 31 g 3
unidade interior. | I [TIERREE A 2 = In —

] Verifique se a regulagéo de sala prioritaria foi efectuada =9 [
para 2 ou mais divisdes. Lembre-se de que o gerador ¢ N ‘

DHW para Multi ou o Hybrid para Multi ndo deve ser S L v !
seleccionado como a sala prioritaria.
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11 Manutencgao e assisténcia

2 Prima brevemente o interruptor de verificagdo de erros na
ligagéo (SW3) na PCB de servico da unidade exterior.

Resultado: Os LED do monitor de servigo indicam se é
possivel ou ndo proceder a corregdo. Para mais informagdes
acerca da leitura do visor de LED, consulte o manual de
Servico.

Resultado: Os erros de cablagem serdo corrigidos apos
15-20 minutos. Se a corregao automatica nao for possivel, verifique
as ligagcdes de cablagem e tubagem na unidade interior da forma
habitual.

INFORMAGOES

= O numero de LED apresentados depende do numero
de divisoes.

» A fungdo de deteccdo de erros de cablagem NAO
funciona se a temperatura exterior for <5°C.

= Ap¢s ficar concluida a detecgdo de erros de cablagem,
a indicagéo dos LED mantém-se, até que seja iniciado
o funcionamento normal.

= Siga os procedimentos de diagndstico do produto.
Para mais informacdes acerca do diagnostico de erros
do produto, consulte o manual de servigo.

Estado dos LED:
» Todos os LED piscam: a corregdo automatica NAO é possivel.

= Os LED piscam alternadamente: a corregdo automatica esta
concluida.

= Um ou mais LED permanentemente acesos: paragem anormal
(siga os procedimentos de diagnéstico na parte traseira da placa
do lado direito e consulte o manual de servigo).

10.3.2 Para efectuar um teste de funcionamento

INFORMAGOES

Se ocorrer um erro na unidade durante o
comissionamento, consulte o manual de servigo para
saber mais sobre as diretrizes de resolugéo de problemas
detalhadas.

Pré-requisito: A alimentagdo elétrica DEVE encontrar-se no
intervalo especificado.

Pré-requisito: O teste de funcionamento pode ser realizado no
modo de refrigeragdo ou de aquecimento.

Pré-requisito: O teste de funcionamento deve ser realizado em
conformidade com o manual de funcionamento da unidade interior
para garantir que todos os componentes e funcionalidades estéo a
funcionar corretamente.

1 No modo de refrigeragao, selecione a temperatura programavel
mais baixa. No modo de aquecimento, selecione a temperatura
programavel mais alta.

2 Megca as temperaturas a entrada e a saida da unidade interior
depois de ter a unidade a trabalhar durante cerca de
20 minutos. A diferenga deve ser superior a 8°C (refrigeragao)
ou 20°C (aquecimento).

3 Verifique primeiro o funcionamento de cada unidade
individualmente e, em seguida, verifique o funcionamento
simultdneo de todas as unidades interiores. Verifique o
aquecimento e a refrigeragao.

4 Quando o teste de funcionamento estiver concluido, regule a
temperatura para um nivel normal. No modo de refrigeragao:
26~28°C, no modo de aquecimento: 20~24°C.

INFORMAGOES

= Se necessario, & possivel desactivar o teste de
funcionamento.

= Depois de DESLIGAR a unidade, esta ndo podera ser
ligada de novo durante 3 minutos.

= Quando o teste de funcionamento é iniciado no modo
de aquecimento logo depois de ligar o disjuntor de
seguranga, em alguns casos, ndo sai ar durante cerca
de 15 minutos para proteger a unidade.

= Opere apenas o ar condicionado durante o teste de
funcionamento. NAO opere o Hybrid para Multi ou o
gerador DHW durante o teste de funcionamento.

= Durante a refrigeragéo, pode formar-se gelo na valvula
de paragem do gas ou noutros componentes. Trata-se
de um comportamento normal.

INFORMAGOES

= Mesmo quando estd desligada, a unidade consome
electricidade.

* Quando a energia é reposta apdés uma falha de
energia, o modo anteriormente seleccionado €
retomado.

10.4 Ligar a unidade de exterior

Consulte o manual de instalagdo da unidade de interior para se
informar acerca da configuracao e ativagédo do sistema.

11 Manutencgao e assisténcia

@ AVISO

Lista de verificagcdo da manutencaol/inspecgado geral.
Para além das instrugdes de manutencdo deste capitulo,
também esta disponivel uma lista de verificagdo da
manutengao/inspeccdo geral no Daikin Business Portal
(autenticagéo necessaria).

A lista de verificagdo da manutengéol/inspecgdo geral é
complementar as instrugbes deste capitulo e pode ser
utilizada como linha de orientagdo e modelo para relatérios
durante a manutengao.

AVISO

A manutengdo DEVE ser realizada obrigatoriamente por
um técnico de assisténcia ou um instalador autorizado.

Recomenda-se que realize a manutengdo, pelo menos,
uma vez por ano. No entanto, a legislagdo aplicavel
podera exigir intervalos de manutengdo mais curtos.

AVISO

A legislagdo aplicavel relativa a gases fluorados com
efeito de estufa exige que a carga de refrigerante da
unidade esteja indicada em termos de peso e de
equivalente de CO,.

Formula para calcular a quantidade em toneladas de
equivalente de CO,: o valor GWP (potencial de
aquecimento global) do refrigerante x carga total de
refrigerante [em kg]/1000
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12 Eliminacao de componentes

12

Eliminagdao de componentes

@ AVISO

NAO

tente desmontar

pessoalmente o sistema: a

desmontagem do sistema e o tratamento do refrigerante,
do 6leo e de outros componentes DEVEM ser efetuados
de acordo com a legislagdo aplicavel. As unidades
DEVEM ser processadas numa estagédo de tratamento

especializada,
recuperagao.

para

reutilizagdo, reciclagem e/ou

INFORMAGOES

Para proteger o ambiente, certifique-se de efetuar uma
operagdo de bombagem automatica quando deslocar ou

desmontar

a unidade.

Para saber mais sobre o

procedimento de bombagem, consulte o manual de
servigo ou o guia de referéncia do instalador.

13

Dados técnicos

= Um subconjunto dos mais

recentes dados técnicos esta

disponivel no website regional Daikin (de acesso publico).

= O conjunto completo dos dados técnicos mais recentes esta
disponivel no Daikin Business Portal (autenticacédo obrigatéria).

13.1

Esquema elétrico

O esquema eléctrico é fornecido com a unidade, e esta
localizado no interior da unidade de exterior (parte de baixo da

placa superior).

Simbolo |Cor Simbolo Cor

SKY BLU |Azul céu YLW Amarelo

Simbolo Significado

A*P Placa de circuito impresso

BS* Botdo LIGAR/DESLIGAR,
interruptor de funcionamento

Bz, H*O Alarme

c* Condensador

AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*,
HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U,
V, W, X*A, K*R_*, NE

Ligagao, conector

D*, V*D Diodo

DB* Ponte de diodos
Ds* Interruptor DIP
E*H Aquecedor

FU*, F*U, (consulte as Fusivel

caracteristicas na placa de
circuito impresso no interior da
unidade)

FG* Conector (ligagao a terra da
estrutura)
H* Arnés

H*P, LED*, V"L

Lampada piloto, diodo emissor
de luz

HAP

Diodo emissor de luz (monitor de
servigo - verde)

HIGH VOLTAGE

Tensdes elevadas

IES Sensor visual inteligente
13.1.1 Legenda unificada do esquema elétrico IPM Modulo de alimentagao
inteligente
Para pegas aplicadas e numeragéo, consulte o esquema elétrico na K*R, KCR, KFR, KHuUR, K*M Relé magnético
unidade. A numeragdo das pecas utiliza numeracdo arabe por L Eneraizado
ordem crescente para cada peca e é representada na visdo geral .g
abaixo pelo simbolo "*" no cddigo da pega. L Bobina
Simbolo |Significado Simbolo |Significado L'R Reator
___~__|Disjuntor @ |Ligagdo a terra de M Motor de passo
‘b protecédo M*C Motor do compressor
/_ M*F Motor do ventilador
I /R M*P Motor da bomba de drenagem
- |Ligacdo Ligag&o de protegdo de M*S Motor de oscilagdo
terra (parafuso) MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Relé magnético
wa-= =3[} Conector ® Retificador N Neutro
L |Ligacdo aterra -@=- |Conector do relé n=*, N=* Numero de passagens pelo
—— — — nucleo de ferrite
W B--|Ligacdes elétricas lﬁ Conector de curto-circuito — -
locais PAM Modulacéo por amplitude de
impulso
—— |Fusivel Borne
- — -~ - PCB* Placa de circuito impresso
T@E Unidade interior [TT7 |Placa de terminal PM* Médulo de alimentacao
-_b_ Unidade de O ® |Bracadeira PS Fontetde~allmentagao de
outboor | exterior comutagao
W Dispositivo de PTC Termistor PTC
_)/ corrente residual Q* Transistor bipolar com porta
isolada (IGBT)
Simbolo |Cor Simbolo Cor Q*C Disjuntor
BLK Preto ORG Cor de laranja Q*DI, KLM Disjuntor de fugas a terra
BLU Azul PNK Cor de rosa Q'L Protegéo de sobrecarga
BRN Castanho PRP, PPL Roxo QM Interruptor térmico
GRN Verde RED Vermelho QR Dispositivo de corrente residual
GRY Cinzento WHT Branco R* Resisténcia
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Simbolo Significado Simbolo Significado
R*T Termistor V*R Ponte do diodo, médulo de
RC Recetor poténgia do transistor bipolar de
— porta isolada (IGBT)
S*C Interruptor de limite -
- WRC Controlo remoto sem fios
S*L Interruptor de boia
= . X Borne
S*NG Detecéo de fugas de refrigerante
N - X*M Placa de bornes (bloco)
S*NPH Sensor de presséao (alta) - -
S*NPL s q 36 (bai Y*E Serpentina da valvula de
ensor de presséo (baixa) expansao eletronica
S'PH, HPS Pressdstato (alta press&o) Y*R, Y*S Serpentina da valvula solenoide
S*PL Presséstato (baixa pressao) de inversao
S*T Terméstato Z*C Nucleo de ferrite
S*RH Sensor de humidade ZF, Z*F Filtro de ruido
S*W, SW* Interruptor de operagéo
SA*, F18 Descarregador de sobretenséo 13.2 Diag rama das tubagens: Unidade
SR*, WLU Recetor de sinal de exterior
SS* Interruptor-seletor L ]
SHEET METAL Placa de bornes fixa Classificagdo da categoria PED dos componentes:
TR Transformador = Interruptores de alta pressao: categoria IV
TC. TRC Transmissor = Compressor: categoria Il
V*, R*V Varistor = Acumulador: 4MXM80, 5MXM90 categoria Il, outros modelos
categoria |
= Outros componentes: consulte o artigo 4 da PED, paragrafo 3
2MXM68
d rA
o 5 S &
7.9CuT 6. 40uT = 5 s V-A
(6. 4CuT)
7.9CuT h — 7. 9CuT Q 6. 4CuT % é bl V-B w
VAA r-B (6. 40T)
AAA
SAAY
12.7CuT
— K
=<3 15.9CuT 12.7CuT 15. 9CuT X
Jowe 8 leZo
(9. 5CuT)
u
L2 & n XZ-EU
< =
15.9CuT  <«——— 3
mi =
<
- _
p 12.7CuT “
a Permutador de calor k Valvula de 4 vias u Termistor (gas)
b Termistor da temperatura do ar | Silenciador v Divisdo
exterior
¢ Termistor do permutador de calor m  Termistor do tubo de descarga w Tubagem local — liquido
d Encaixe Refnet n Compressor x Tubagem local — gas
e Motor do ventilador o Acumulador y Coletor de liquidos
f Ventoinha com hélices p Valvula de corte do gas S1PH Pressostato de alta pressédo
(reposicdo automatica)
g Tubo capilar q Valvula de corte de liquido
h  Distribuidor r Valvula de expanséo eletronica —=  Fluxo de refrigerante:
refrigeragéo
i Silenciador com filtro s Termistor (liquido) --==  Fluxo de refrigerante:
aquecimento
j Valvula de solenoide t Filtro
Manual de instalagéo DAIKIN 2MXM-A, 3BMXM-A, 4AMXM-A, 5SMXM-A

26

Série Split R32
3P600450-6R — 2022.05



13 Dados técnicos

3MXM40, 3MXM52

a d
7.90uT &I’- 6.40uT g. é [ v-A
D B o (6.4CuT)
r- s t
7.9CuT 6.4CuT — - L V'B w
¢ Dc »—«D@} (6.4CuT)
C 7.9CuT ;,@%r_cmcn \% é L v-C
(6.4CuT)
L
f
VRN
—
——=> 127CuT
-
s 12.7CuT 15.9CuT
d X
= 7 12.7CuT g. e V-A
8 (9.5CuT)
8| | 12.7cuT gl wlo V-
I 12.7CuT g, " V-C
L e ;
% 7777777 ]
. —
12.7CuT ‘
3MXM68
d
7.9CuT. [(Q%r- 6.4CuT é é } L V_A
(6.4CuT)
7.9CuT h — 7.9cuT QFB 6.4cuT é é . v-B -w
A (6.4CuT)
AN 7.9CuT r-C 6.4CuT \% é L v-C
AW " Gacan
12.7CuT
<«
——> 15.9CuT 12.7CuT
X
[27o o e v-A
(9.5CuT)
,@._W _ v-B
(12.7CuT)
12.7CuT g " V-C
I 1 * I~ (12.7CuT)
15.9CuT  <=—— E
mJ ¢
<L - |
. —
p 12.7CuT ‘
a Permutador de calor k Valvula de 4 vias Termistor (gas)
b Termistor da temperatura do ar | Silenciador v Divisao
exterior
¢ Termistor do permutador de calor m  Termistor do tubo de descarga w  Tubagem local — liquido
d Encaixe Refnet n Compressor x Tubagem local — gas
e Motor do ventilador o Acumulador y Coletor de liquidos
f Ventoinha com hélices p Valvula de corte do gas S1PH Pressostato de alta pressédo
(reposicéo automatica)
g Tubo capilar q Valvula de corte de liquido
h  Distribuidor r Valvula de expanséo eletrénica —= Fluxo de refrigerante:
refrigeragéo
i Silenciador com filtro s Termistor (liquido) --= Fluxo de refrigerante:
aquecimento
j Valvula de solenoide t Filtro
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4MXM68

15.9CuT

7.90uT

12.7CuT

12.7CuT

15.9CuT

4MXM80

<«
15.9CuT  <=——

15.9CuT

%)

6.4CuT

d 77 9CuT Eg%r-A

7.9CuT Q r-B 6.4CuT

r-C
7.9CuT 6.4CuT

lo 0o (o (o
s Her Her Hee

7.9CuT a r-D 6.4CuT

v-A

| (9.5cuT)

u
2T 5

e =2 .0

u

yeror &5, 0 v-B
(9.5CuT)

u
127CuT -

yerer & i v-C
(12.7CuT)|

[ 127cum g, H7V.D
. (12.70uT)

12.7CuT

b A

15.9CuT

7.9CuT @FA s.4CuT
7.9cuT Q r-B 6.4CuT

7.9CuT ; r-C 6.40uT

Jo [Jo o [o

12.7CuT

Her Her fee BHee

7.9CuT a r-D 6.40uT

\

12.7CuT

OO 15.9Cu]

15.9CuT

P

u
12707

g2 = . iy
u
l127or = Hle

12.70uT g,

PR LI = R

u
12.70uT

,%_‘,H —

12.7CuT

T o

“~® Q0

SQ

Permutador de calor

Termistor da temperatura do ar
exterior

Termistor do permutador de calor
Encaixe Refnet

Motor do ventilador

Ventoinha com hélices

Tubo capilar
Distribuidor

Silenciador com filtro

Valvula de solenoide

Valvula de 4 vias
Silenciador

p—

Termistor do tubo de descarga
Compressor

Acumulador

Valvula de corte do gas

s os3

Valvula de corte de liquido
Valvula de expansao eletrénica

~ 2

s Termistor (liquido)

t Filtro

v-A

(6.4CuT)

v-B

(6.4CuT)

v-C

(6.4CuT)

v-D

(6.4CuT)

v-A

(6.4CuT)

v-B

(6.4CuT)

v-C

(6.4CuT)

v-D

(6.4CuT)

Termistor (gas)
Divisdo

Tubagem local - liquido
Tubagem local — gas
Coletor de liquidos
Pressoéstato de alta pressédo
(reposicéo automatica)

Fluxo de refrigerante:
refrigeragéo

Fluxo de refrigerante:
aquecimento
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SMXM90

7.90uT r_Aequ 3. é L v-A
! (6.4CuT)
7.9CuT r_B 6.4CuT é. é il V-B w
(6.4CuT)
7.9CuT @FC 6.4CuT \% é fr L v-C
(6.4CuT)
X 7.9CuT r-D 6.4CuT \g é L v-D
| J 6.4CuT 9.50uT E t ! (6.4CuT)
& g%r- S
v 95CUT| |7 9cuT 64CuT [ L v-E
e s = (6.4CuT)
i —
f ——> 12.7CuT
/ \ 12.7CuT
— k1o
——=> 15.9CuT 12.7CuT . e - 15.9CuT x
£ 4.—‘, |—
S (9.5CuT)
7 | | 12700 g H7V-B
8' (9.5CuT)
12.7CuT g " v-C
L I
(12.7CuT)|
3 12.70uT g " v-D
I | . "~ (15.9CuT)|
127007 g H7V-E
* (15.9CuT)|
/
p 12.7CuT T
a Permutador de calor k Valvula de 4 vias Termistor (gas)
b Termistor da temperatura do ar I Silenciador v Diviséo
exterior
¢ Termistor do permutador de calor m  Termistor do tubo de descarga w  Tubagem local — liquido
d Encaixe Refnet n Compressor x Tubagem local — gas
e Motor do ventilador o Acumulador y Coletor de liquidos
f Ventoinha com hélices p Valvula de corte do gas S1PH Presséstato de alta presséo
(reposicéo automatica)
g Tubo capilar q Valvula de corte de liquido
h  Distribuidor r Valvula de expansao eletrénica —= Fluxo de refrigerante:
refrigeragdo
i Silenciador com filtro s Termistor (liquido) --= Fluxo de refrigerante:
aquecimento
j Valvula de solenoide t Filtro
2MXM-A, 3MXM-A, 4MXM-A, 5SMXM-A DAIKIN Manual de instalagéo

Série Split R32
3P600450-6R — 2022.05

29









EAL EE
=5

Copyright 2021 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzer Skvriiany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium 3 P600450-6 R 2022.05



	Manual de instalação
	Índice
	1 Acerca da documentação
	1.1 Acerca deste documento

	2 Instruções específicas de segurança do instalador
	3 Acerca da caixa
	3.1 Unidade de exterior
	3.1.1 Para retirar os acessórios da unidade de exterior


	4 Instalação da unidade
	4.1 Preparação do local de instalação
	4.1.1 Requisitos do local de instalação para a unidade de exterior
	4.1.2 Requisitos adicionais para o local de instalação da unidade de exterior em climas frios

	4.2 Montagem da unidade de exterior
	4.2.1 Disponibilizar a estrutura de instalação
	4.2.2 Para instalar a unidade de exterior
	4.2.3 Disponibilizar a drenagem
	Fechar os orifícios de drenagem e ligar o encaixe de drenagem



	5 Instalação da tubagem
	5.1 Preparação da tubagem de refrigerante
	5.1.1 Requisitos da tubagem de refrigerante
	Diâmetro da tubagem de refrigerante
	Material da tubagem de refrigerante

	5.1.2 Isolamento do tubo de refrigeração
	5.1.3 Comprimento da tubagem de refrigerante e desnível

	5.2 Ligação da tubagem do refrigerante
	5.2.1 Ligações entre a unidade de exterior e interior utilizando redutores
	5.2.2 Ligação da tubagem do refrigerante à unidade de exterior

	5.3 Verificação da tubagem do refrigerante
	5.3.1 Para verificar a existência de fugas
	5.3.2 Para efectuar uma secagem por aspiração


	6 Carregamento de refrigerante
	6.1 O refrigerante
	6.2 Determinação da quantidade adicional de refrigerante
	6.3 Determinação da quantia de recarga completa
	6.4 Carregar refrigerante adicional
	6.5 Afixação da etiqueta sobre gases fluorados de efeito de estufa

	7 Instalação elétrica
	7.1 Especificações dos componentes das ligações elétricas padrão
	7.2 Ligar a instalação elétrica à unidade de exterior

	8 Concluir a instalação da unidade de exterior
	8.1 Para concluir a instalação da unidade de exterior

	9 Configuração
	9.1 Acerca da função de poupança de electricidade em modo de espera
	9.1.1 LIGAR a função de poupança de eletricidade em modo de espera

	9.2 Acerca da função de sala prioritária
	9.2.1 Regular a função de sala prioritária

	9.3 Acerca do modo silencioso nocturno
	9.3.1 LIGAR o modo silencioso noturno

	9.4 Acerca do bloqueio do modo de aquecimento
	9.4.1 LIGAR o bloqueio do modo de aquecimento

	9.5 Acerca do bloqueio do modo de refrigeração
	9.5.1 Ligar o bloqueio do modo de refrigeração


	10 Ativação
	10.1 Lista de verificação antes da ativação
	10.2 Lista de verificação durante a activação da unidade
	10.3 Testes gerais e teste de funcionamento
	10.3.1 Acerca da detecção de erros de cablagem
	Para realizar uma verificação de erros de ligação

	10.3.2 Para efectuar um teste de funcionamento

	10.4 Ligar a unidade de exterior

	11 Manutenção e assistência
	12 Eliminação de componentes
	13 Dados técnicos
	13.1 Esquema elétrico
	13.1.1 Legenda unificada do esquema elétrico

	13.2 Diagrama das tubagens: Unidade de exterior



	d4501084-416c-4eca-ae73-fdee8f450e00: Off
	b2d158a0-be82-4d06-a26b-f29fcad7ae8e: Off
	5b502658-e713-42f4-96e1-c0c9b0c67ac2: Off
	9a2630fc-51f0-490c-88e2-3dc18417e777: Off
	90091480-6d81-4716-b02b-0fe4d945f68e: Off
	ad99cd15-6fcd-479f-b0bc-b246da72620b: Off
	86388e09-bb6f-4421-9ee8-a926c96bd69a: Off
	5bc6a7a8-b9e0-474d-b537-3ae84471551e: Off
	651f77ef-97d5-45b4-b9cd-aadbad62314d: Off
	25627763-cc6c-482f-8adf-70acb8a371cd: Off
	162a2c88-3c0f-401e-bd0b-d7cadd046a7e: Off
	dc0526ed-7908-4607-8ed9-fee23edf6bc9: Off
	c2b250c4-14d1-49de-af22-71107197b16e: Off
	007765e4-f703-4f56-a619-28a64cf35a68: Off
	32298034-c849-4495-9427-d59fc60c2e69: Off
	df67d7ee-c89c-46da-8c34-d596076329c7: Off
	101532a4-7bb1-4bae-a0fe-a7508c14f96c: Off
	c8e8b573-9028-4f29-b359-70bc9e8634cb: Off
	8047d8cc-ddde-4241-b806-b823f8722f6c: Off
	7c0bf83c-3c30-422f-99ba-236646412ee5: Off
	15e5ca76-b7e9-44ff-ad24-15f0a26d4908: Off
	83b5dad5-fac1-4b8c-8068-4e50d0a22f17: Off


