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1 Dokiuimanlar hakkinda

1.1 Bu dokiiman hakkinda

A UYARI

Kurulum, servis, bakim, onarim ve uygulamali
malzemelerin Daikin talimatlarini izlediginden ve ek olarak
ilgili mevzuata uygun oldugundan ve yalnizca kalifiye
kisiler tarafindan yapildigindan emin olun. Avrupa ve IEC
standartlarinin uygulanacagi bélgelerde EN/IEC
60335-2-40 uygulanabilir standarttir.

BILGI
Kullanicinin ilgili dokiimanlarin giktisini aldigindan emin
olun ve kullanicidan bu dokimanlari daha sonra

basvurmak lizere saklamasini isteyin.

Hedef kitle

Yetkili montorler

BiLGI
Bu cihaz magazalarda, hafif endistriyel tesislerde ve
ciftliklerde uzmanlar veya egitimli kullanicilar tarafindan

veya ticari alanlarda ve konutlarda normal kullanicilar
tarafindan kullaniimak lzere tasarlanmistir.

BILGI
Bu belge sadece dis uUniteye 6zgu montaj talimatlarini
agiklar. Ig Ginitenin montaji igin (i¢ inite montaji, sogutucu
borularinin i¢ Uniteye baglanmasi, elekirik kablolarinin i¢
Uniteye baglanmasi ...), i¢ Unitenin montaj kilavuzuna

bakin.

Dokiimantasyon seti

Bu dokiiman bir dokimantasyon setinin pargasidir. Tam set
sunlardan olusur:

= Genel giivenlik 6nlemleri:
= Montajdan 6nce okumaniz GEREKEN guvenlik talimatlari
= Format: Kagida basili (dis Unite kutusundan gikar)
= Dig linite montaj kilavuzu:
= Montaj talimatlari
= Format: Kagida basili (dis Unite kutusundan ¢ikar)
= Montoér bagvuru kilavuzu:
= Montaj hazirhg, referans verileri, ...

= Format: Dijital dosyalari https://www.daikin.eu adresinde
bulabilirsiniz. Modelinizi bulmak icin Q arama iglevini kullanin.

9.51 Sogutma modu kilidini ACMAK igin... 22 . . o L -
. Verilen dokimanlarin en son surimleri bdlgesel Daikin web
10 Isletmeye alma 22 sitesinde bulunabilir veya saticiniz aracihgiyla edinilebilir.
10.1 Isletmeye alma 6ncesi kontrol listesi............cccoeueuevcvereeeeeuennnsee. 22 Orijinal  dokiimantasyon ingilizce yazilmistir. Diger tim diller
10.2  Devreye alma sirasinda kontrol listesi.............c.ccccoeiiiininiiinnnnn. 22 tercimedir.
10.3 Deneme galistirmasi ve testler 23 i . L L
10.3.1  Kablo baglantisi hata kontrolii hakkinda 23 Teknik miihendislik verileri
10.3.2  Bir test galistirmasi gergeklestirmek igin 23 * En son teknik verilerin bir alt kiimesine bdlgesel Daikin web
10.4 Dis Unitenin galistirilmasi 24 sitesinden (genel erisime acik) ulasilabilir.
11 Bakim ve servis 24 = En son teknik verilerin tam kimesine Daikin Business Portal
Uzerinden ulasilabilir (kimlik denetimi gerekir).
Montaj kilavuzu DAIKIN 2MXM-A, 3MXM-A, 4AMXM-A, SMXM-A

10
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2 Ozel montor giivenlik talimatlar

ITHALATGI FIRMA
DAIKIN ISITMA VE SOGUTMA SISTEMLERI SAN. TiC. A.S.

A

Gllsuyu Mah. Fevzi Cakmak Cad. Burgak Sok. No. 20 34848

Maltepe ISTANBUL / TURKIYE

2 Ozel montor glivenlik
talimatlar

UYARI

Kompresorlii  galistirmadan  6nce sogutucu akiskan
borularini saglam sekilde baglayin. Sogutucu akigkan
borulari bagli DEGIL ise ve kompresor calisirken durdurma
vanas! agiksa, hava emilir. Bu da sogutucu akiskan
devresinde anormal basinca ve dolayisiyla ekipman
hasarlarina ve hatta yaralanmalara yol acar.

Her zaman asagidaki guvenlik talimatlarina ve ydnetmeliklerine

uyun.

Unite montaji (bkz. "4 Unite montaji" [» 13])

UYARI

Montaj bir montajci tarafindan yapilacak, malzeme secimi
ve montaj ilgili mevzuata uygun olacaktir. Avrupa'daki ilgili

standart EN378 sayili standarttir.

iKAZ

= Konik kesimin dogru yapilamamasi sogutucu gazi
kacagina neden olabilir.

= Konik borulari KESINLIKLE tekrar kullanmayin.
Sogutucu gaz kagaklarini 6nlemek icin yeni havsalar
kullanin.

= Uniteyle birlikte verilen havsa basli somunlari kullanin.
Farkl havsa somunlarinin kullaniimasi, sogutucu gaz
kagaklarina neden olabilir.

A

Montaj sahasi (bkz. "4.1 Montaj sahasinin hazirlanmasi™ [» 13])

iKAZ
Havsa islemleri tamamlanana kadar vanalari ACMAYIN.
Sogutucu gaz kacgagina neden olur.

AiKAZ

= Montaj yerinin Unitenin agirligini tagiyabilecegini kontrol

A

edin. Kotu montaj tehlikelidir. Ayni zamanda titresime

veya anormal isletim glrultusiine neden olabilir.

= Yeterli servis alani saglayin.

TEHLIKE: PATLAMA RISKi

Vakumla kurutma islemleri tamamlanmadan &nce stop
vanalarini ACMAYIN.

Sogutucu sariji (bkz. "6 Sogutucu akiskan doldurma” [» 18])

= Titresime neden olabilecegi icin Uniteyi tavana veya

duvara temas edecek sekilde KURMAYIN.

UYARI

Cihaz, mekanik hasari 6nleyecek sekilde ve surekli calisan
tutusma kaynaklari (6rnegin, agik alevler, galisan gazli
cihaz veya calismakta olan elektrikli isitici) bulunmayan iyi
havalandirilan bir odada saklanmalidir. Odanin blyuklugu

Genel glivenlik 6nlemlerinde belirtildigi gibi olmalidir.

Boru tesisati (bkz. "5 Boru tesisati” [» 15])

A iKAZ

Split sistemin borulari ve birlesme baglantilari, borulari
dogrudan i¢ Unitelere baglayan baglantilar haricinde, dolu
baglantilariyla

bir alan daimi

yapilacaktir.

icindeyken birlesme

UYARI

= Unitenin icindeki sogutucu orta derecede tutuskandir,
ancak normal olarak sizintt YAPMAZ. Sogutucu odanin
icinde kacak yapar ve ocak, isitici ya da firin atesi ile
temas ederse, yangin veya zararli gaz olusumuna yol
acabilir.

= Tam alevli isitma cihazlarini KAPATIN, odayi
havalandirin ve Uniteyi satin aldiginiz saticiyla temas
kurun.

= Servis elemani, sogutucunun kagak yaptigi kisimdaki
onarimi  yaptigini  teyit edinceye kadar Uniteyi
KULLANMAYIN.

A

iKAZ

A

= Sevkiyat sirasinda R32 sogutucu sarji olan unitelerde

sahada sert lehim veya kaynak yapilmaz.

» Sogutma sisteminin montaji sirasinda, en az bir kismi

sarj edilmis parcalarin birlestiriimesi, asadidaki sartlar
Meskun
tesisatina dogrudan

goéz oOnune ahlnarak gergeklestirilecektir:
mabhallerde, i¢ Uniteyi boru

UYARI

= Sogutucu olarak yalnizca R32 kullanin. Diger maddeler
patlamalara ve kazalara neden olabilir.

= R32 florlu sera gazlari igerir. Kiiresel isinma potansiyeli
(GWP) degeri 675'tir. Bu gazlarin atmosfere salinimina
KESINLIKLE izin vermeyin.

= Sogutucu akiskan doldururken,
eldiven ve koruyucu gozlik takin.

DAIMA  koruyucu

A

baglayan, sahada yapilmis baglantilar disinda, R32
sogutucu akiskan igin daimi olmayan baglantilara izin
verilmez. Boru sistemini i¢ Unitelere dogrudan baglayan

UYARI

Kazaen sizan sogutucuya KESINLIKLE dogrudan temas
etmeyin. Bu, soguk isirmasinin yol actigi ciddi yaralara
sebep olabilir.

had I baglantil kal | tipt
sanaca -yaprian bagiantiar kaliel - oimayan ipte Elektrik tesisati (bkz. "7 Elektrikli bilesenler” [ 19])
olacaktir.
- UYARI
A iKAZ A
; o N . ) = Tum kablolar mutlaka yetkili bir elektrik teknisyeni
Ic Uniteyi baglamadan sadece borulama islemi

yapildiginda, gémdilu barangsman borusunu ve dis Uniteyi
BAGLAMAYIN (daha sonra bagka bir ig tnite ilave etmek

icin).

tarafindan BAGLANMALI ve ilgili mevzuata uygun
OLMALIDIR.

= Elektrik baglantilarini sabit kablolara yapin.

= Sahada temin edilen tim bilesenler ve tim elektrik
yapilari mutlaka ilgili mevzuata uygun OLMALIDIR.

2MXM-A, 3MXM-A, 4AMXM-A, 5SMXM-A
R32 Split serisi
3P600450-6R — 2022.05
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3 Kutu hakkinda

A

UYARI

Gug besleme kablolari igin HER ZAMAN ¢ok damarli kablo
kullanin.

Bakim ve servis (bkz. "11 Bakim ve servis" [» 24])

TEHLIKE: ELEKTRIK GARPMASI SONUCU OLUM
RisKi

A

UYARI

Asiri gerilim kategorisi Il altinda tam ayirma saglayan,
temas noktasi bosluklari arasinda en az 3 mm olan tim
kutuplardan baglanti kesen tipte bir kesici kullanin.

UYARI

Besleme kablosu zarar goérirse tehlikeye meydan
vermemek icin imalatci, onun servis temsilcisi veya benzer
kalifiye bir personel tarafindan DEGISTIRILMELIDIR.

UYARI

Giig beslemesini i¢ (initeye BAGLAMAYIN. Aksi takdirde,
elektrik carpabilir veya yangin cikabilir.

A
A
A

UYARI

= Yerel olarak satin alinan elektrik pargalarini Grinin
icerisinde KULLANMAYIN.

= Drenaj pompasi vb. igin gli¢ beslemesini terminal
blogundan dallanma YAPMAYIN. Aksi takdirde, elektrik
garpabilir veya yangin gikabilir.

>

UYARI

Bu borular ¢ok sicak olacagindan ara baglanti kablolarini
1s1 yalitimsiz bakir borulardan uzak tutun.

B

TEHLIKE: ELEKTRIK CARPMASI SONUCU OLUM
RISKI

Tum elektrikli pargalar (termistorler dahil) giic kaynagi
tarafindan beslenir. Bunlara giplak elle DOKUNMAYIN.

TEHLIKE: ELEKTRIK GARPMASI SONUCU OLUM
RisKi

Servis islemine baslamadan once, gli¢ beslemesini
10 dakikadan daha uzun bir sire kesin ve ana devre
kapasitorlerinin  veya elektrikli bilesenlerin terminalleri
arasindaki gerilimi olgin. Elektrikli bilesenlere
dokunulabilmesi igin, gerilimin MUTLAKA 50 V DC
degerinin altinda olmasi gerekir. Terminallerin konumlari
icin kablo semasina bakin.

Dis tinitenin montajinin tamamlanmasi (bkz. "8 Dis linitenin
montajinin tamamlanmasi” [» 20])

VX

TEHLIKE: ELEKTRIK GARPMASI SONUCU OLUM
RISKi

= Sistemin dlizguin topraklandigindan emin olun.

= Bakim yapmadan 6nce gti¢ kaynagini KAPATIN.

= Glg¢ kaynagini agmadan 6nce anahtar kutusu kapagini
takin.

isletmeye alma (bkz. "10 isletmeye alma" [» 22])

A

iKAZ
ic initeler {izerinde c¢alisirken test igletimini
GERGEKLESTIRMEYIN.

Test isletimini gerceklestirirken SADECE dis iinite DEGIL
ayni zamanda bagl i¢ uUnite de calisacaktir. Test igletimi
gerceklestirirken  bir ic  Unite Uzerinde calisiimasi
tehlikelidir.

A

iKAZ

Hava girisine veya cikisina parmak, c¢ubuk veya bagka
cisimler SOKMAYIN. Fan mahfazasini SOKMEYIN. Fan
yuksek devirde donduginde yaralanmaya neden olur.

TEHLIKE: YANMA/HASLANMA RiSKi

A

UYARI
= Herhangi bir bakim veya onarim faaliyetini
gerceklestirmeden 6nce, HER ZAMAN besleme

panelindeki devre kesiciyi kapatin, sigortalari cikarin
veya Unitenin koruma cihazlarini agin.

= Yiksek voltaj riski dolayisiyla, gi¢ beslemesi
kapatildiktan sonra 10 dakika streyle canl pargalara
DOKUNMAYIN.

= Elektrik eleman kutusunun bazi
olduguna lutfen dikkat edin.

« [letken bir kisma DOKUNMADIGINIZDAN emin olun.

= Uniteyi KESINLIKLE yikamayin. Aksi takdirde, elektrik
carpmasi veya yangin tehlikesi ortaya gikar.

kisimlarinin - sicak

TEHLIKE: ELEKTRIK GARPMASI SONUCU OLUM
RISKI

= Bu kompresori yalnizca topraklanmis bir sistemde
kullanin.

= Kompresore servis yapmadan 6nce glicl kapatin.

= Servis sonras!i anahtar kutusu kapagini ve servis
kapagini geri takin.

iKAZ

DAIMA koruyucu gézliikler ve koruyucu eldivenler kullanin.

TEHLIKE: PATLAMA RiSKi
= Kompresoru ¢ikarmak igin bir boru kesici kullanin.
= Sert lehim torgu KULLANMAYIN.

= Sadece onaylanmis sogutucu ve yaglayicilari kullanin.

TEHLIKE: YANMA/HASLANMA RISKi
Kompresore ¢iplak elle DOKUNMAYIN.

3

3.1

3141

Kutu hakkinda

Dis Unite

Aksesuarlari dis liniteden s6kmek igin

Asagidaki aksesuarlarin tamaminin Unite ile teslim edildiginden emin

olun:

f

1%

Z
S

1%

b c d
1% 1% |1x

Z
S

g h i i
1% 1

Dig Gnite montaj kilavuzu
Genel glivenlik dnlemleri
Florlu sera gazlari etiketi
Farkli dillerde yazilmis florlu sera gazlar etiketi

o

Q0T

Montaj kilavuzu
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4 Unite montaiji

Eneriji etiketi

Vida poseti. Vidalar, elektrik kablosu ankraj bantlarini
sabitlemek icin kullanilacaktir.

Drenaj kapagi (kiiglk)

Drenaj kapagi (blylk)

Redksiyon grubu

Drenaj soketi

-

(U (o]

4 Unite montaji

A UYARI

Montaj bir montajci tarafindan yapilacak, malzeme segimi
ve montaj ilgili mevzuata uygun olacaktir. Avrupa'daki ilgili
standart EN378 sayili standarttir.

4.1 Montaj sahasinin hazirlanmasi

A UYARI

Cihaz, mekanik hasari 6nleyecek sekilde ve surekli calisan
tutusma kaynaklari (6rnegin, acik alevler, calisan gazh
cihaz veya galismakta olan elektrikli isitici) bulunmayan iyi
havalandirilan bir odada saklanmalidir. Odanin biyuklugu
Genel glivenlik 6nlemlerinde belirtildigi gibi olmahdir.

411 Dis linite montaj sahasi gereksinimleri

Montaj konumuyla ilgili su hususlari dikkate alin:
>100 >350

<1200

Wb b b [>100

|
~=

Nttt ib[>100

———
~E=

a Havacikisl
b Hava girisi

Tavan yulzeyinin altinda 300 mm calisma alani, boru ve elektrik
servisi igin de 250 mm mesafe birakin.

DIKKAT

Dis unitenin ¢ikis tarafindaki duvar yiksekligi <1200 mm
OLMALIDIR.

a Deflektor plakasi

b Hakim riizgar yoni

¢ Hava gikisl
Uniteyi sese duyarli alanlara (6r. yatak odalarinin yakinina) monte
ETMEYIN, bdylece g¢alisma sesi sorun olmayacaktir.

Not: Ses gergek montaj sartlari altinda odlgilurse, olgllen deger
cevresel guriltli ve ses yansimalarindan dolayi veri kitabindaki Ses
spektrumu boélimunde belirtlen ses basinci seviyesinden daha
yuksek olacaktir.

BiLGI

Ses basinci seviyesi 70 dBA'dan azdir.

Dis Unite sadece dis kurulum icin ve asagidaki araliklardaki ortam
sicakliklar igin tasarlanmistir (baglanan i¢ Unitenin kullanim
kilavuzunda aksi belirtiimedigi takdirde):

Isitma modu
-15~24°C DB

Sogutma modu
-10~46°C DB

4.1.2 Soguk iklimler igin dig liniteyle ilgili ilave
montaj sahasi gereksinimleri

Dis Uniteyi dogrudan kar yagisina karsi koruyun ve dis Unitenin
KESINLIKLE karla kaplanmasina izin vermeyin.

Kar kapagi veya brandasi
Kaide

Hakim rtizgar yénu

Hava cikisi

Q0T o

2MXM-A, 3MXM-A, 4MXM-A, 5MXM-A
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4 Unite montaji

Unitenin altinda en az 150 mm bos alan birakiimasi énerilir (gok kar 4.2.2 DI§ ﬁniteyi monte etmek igin
yagisi alan bolgelerde 300 mm). Ayrica Unitenin beklenen

maksimum kar seviyesinin en az 100 mm Uzerine yerlestirildiginden |
emin olun. Gerekirse, bir kaide insa edin. Daha fazla ayrinti icin bkz.

"4.2 Dis Unitenin montaji" [» 14].

Yodun kar yagisi alan bdlgelerde, montaj alaninin Unitenin kar
yagisindan etkilenmeyecegi sekilde segilmesi ¢ok dnemlidir. Karin
yere paralel dusmesi olasiysa, I1si esanjor serpantininin kardan

etkilenmeyeceginden emin olun. Gerekirse, bir kar kapagdi veya :
brandasi veya bir kaide monte edin.

4.2 Dis lGinitenin montaji

444‘:‘4@4@

] [wanno

4.21 Montaj yapisini saglamak igin

Titresimin binaya iletilme ihtimali olan durumlarda titresim 6nleyici bir
lastik kullanin (sahadan temin edilir).

“4:“@4@4

Unite, uygun drenaj sagladigi siirece dogrudan beton bir balkona
veya saglam bir yere monte edilebilir.

4 takim M8 veya M10 ankraj civatasi, somunlari ve pullarini . . L.
hazirlayin (sahadan temin edilir). 4.2.3 Tahliyeyi saglamak icin

L [=[=] DIKKAT

20 mm

Soguk bdlgelerde dis Uniteyle birlikte drenaj soketi,
hortumu ve kapaklarini (blyulk, kiglik) KULLANMAYIN.
Bosaltilan kondensatin DONMAMASI igin gerekli énlemleri
alin.

DIKKAT

Dis Unitenin drenaj delikleri montaj kaidesi veya zemin
yuzeyi ile kapanmissa, dis Unitenin ayaklarinin altina
<30 mm ilave ayak altliklar yerlestirin.

= Drenaj igin gerekirse bir drenaj soketi kullanin.

d
©
!

S SR—

a

a Drenaj deligi

Drenaj deliklerini kapatmak ve drenaj soketini
takmak i¢in

1 Drenaj kapaklarini (aksesuar f) ve (aksesuar g) takin. Drenaj
kapaklarinin kenarlarinin delikleri tam kapattigindan emin olun.

(mm)
2 Drenaj soketini takin.

a Beklenen kar seviyesinden 100 mm yukarida a b c
i

[}
a Drenaj deligi. Bir drenaj kapag (blyuik) takin.
b Drenaj deligi. Bir drenaj kapag (kiiguk) takin.
¢ Drenaj soketi igin drenaj deligi
Montaj kilavuzu DAIKIN 2MXM-A, 3MXM-A, 4AMXM-A, SMXM-A
14 R32 Split serisi
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5 Boru tesisati

5 Boru tesisati

5.1 Sogutucu borularinin hazirlanmasi

511 Sogutucu boru gereksinimleri

I\
Split sistemin borulari ve birlesme baglantilari, borulari
dogrudan i¢ Unitelere baglayan baglantilar haricinde, dolu
bir alan icindeyken daimi birlesme baglantilariyla
yapilacaktir.

DIKKAT

Borular ve dider basing igerikli parcalar sogutucu icin
uygun olacaktir. Sogutucu borularn icin fosforik asitle
oksijeni giderilmis dikissiz bakir kullanin.

= Borularin icindeki yabanci maddeler (imalat yaglari da dahil)
<30 mg/10 m'den daha az olmalidir.

Sogutucu borularinin gapi

2MXM68

Sivi borulari 2% 36,4 mm (1/4")

Gaz borulari 1x @9,5 mm (3/8")
1x @12,7 mm (1/2")

3MXM40, 3MXM52, 3MXM68

Sivi borulari 3x 36,4 mm (1/4")

Gaz borulari 1x @9,5 mm (3/8")
2x @12,7 mm (1/2")

4MXM68

Sivi borulari 4% 36,4 mm (1/4")

Gaz borulari 2x 9,5 mm (3/8")
2x @12,7 mm (1/2")

4MXM80

Sivi borulari 4% @6,4 mm (1/4")

Gaz borulari 1x 9,5 mm (3/8")
1x @12,7 mm (1/2")
2x 15,9 mm (5/8")

5MXM90

Sivi borulari 5% @6,4 mm (1/4")

Gaz borulari 2x @9,5 mm (3/8")
1x @12,7 mm (1/2")
2x 15,9 mm (5/8")

Dis cap (@) | Sertlik derecesi| Kalinlik (t)®
6.4 mm (1/4") Tavlanmis (O) 20,8 mm 7]
9.5 mm (3/8") @i
12.7 mm (1/2")
15.9 mm (5/8") 21 mm

@ lgili mevzuata ve iinitenin maksimum galisma basincina (bkz.
Unitenin isim plakasi lzerindeki "PS High") bagh olarak daha
buylk boru kalinligr gerekebilir.

5.1.2 Sogutucu borularinin yalitimi

= Yalitim malzemesi olarak asagidaki degerlere sahip polietilen
kopuk kullanin:

= 1IsI aktarma orani 0,041 ila 0,052 W/mK (0,035 ila 0,045 kcal/mh
°C)

= 1si direnci en az 120°C

= Yahtim kalinhgi

Boru dis ¢api (3,) | Yalitimig ¢api (@) | Yahtim kalinhg (t)
6.4 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm
9.5 mm (3/8") 10~14 mm 213 mm
12.7 mm (1/2") 14~16 mm 213 mm
15.9 mm (5/8") 16~20 mm 213 mm
PR
<

Sicaklik 30°C'den ve bagil nem%80'den yiiksekse, bu durumda
yalitim ylzeyinde yogusmanin ©6nune gegilmesi icin yaltim
malzemelerinin kalinhigi en az 20 mm olmalidir.

Gaz ve sivi sogutucu borulari igin ayri termal yalitimli borular segin.

51.3 Sogutucu boru uzunlugu ve yiikseklik
farki

BiLGI
Multi'de Hibrit uygulamasi ve Multi jeneratérde DHW izin
verilen maksimum sogutucu akigkan boru uzunlugu ve

yukseklik farki igin i¢ Gnite montaj kilavuzuna bakin.

Sogutucu borulari ne kadar kisa olursa sistemin verimi de o kadar iyi
olur.

Boru uzunluk ve ylkseklik farklari asagidaki gereksinimlere uygun
olmalidir.

Her oda igin izin verilen en kisa uzunluk 3 m.

BILGI
ic liniteye gére rediiktér kullanimi gerekebilir. Daha fazla
bilgi i¢cin bkz. "5.2.1 Reduktorler kullanarak ic ve dis

Uniteler arasindaki baglantilar" [» 16].

Sogutucu borularinin malzemesi
= Boru malzemesi: fosforik asitle oksijeni giderilmis eksiz bakir
= Havsali baglantilar: Yalniz tavlanmis malzeme kullanin.

= Boru sertlik derecesi ve et kalinhigi:

Dis uinite Her i¢ Uiniteye giden Sogutucu
sogutucu boru uzunlugu |borularinin toplam

uzunlugu

2MXM68, <25m <50 m

3MXM40,

3MXM52,

3MXM68

4MXM68 <60 m

4MXM80 <70m

5MXM90 <75m

BILGI
Dis Unite 3MXM40 veya 3MXM52 ile CVXM-A velveya
FVXM-A i¢ unitelerin kombinasyonu halinde, toplam sivi

borusu uzunlugu <30 m OLMALIDIR.

2MXM-A, 3BMXM-A, 4AMXM-A, 5SMXM-A
R32 Split serisi
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5 Boru tesisati

Yiikseklik farki dig- |Yiikseklik farki i¢-i¢
i

Dis Unite i¢ Gniteden <15m <7,5m

daha yukarida

kurulmus

Dig Ginite en az 1 ig <7,5m <15m

Uniteden daha dusuk

kurulmus

5.2 Sogutucu borularinin baglanmasi

TEHLIKE: YANMA/HASLANMA RiSKi

iKAZ
= Sevkiyat sirasinda R32 sogutucu sarji olan Unitelerde
sahada sert lehim veya kaynak yapiimaz.

= Sogutma sisteminin montaji sirasinda, en az bir kismi
sarj edilmis pargalarin birlestiriimesi, asagidaki sartlar
g6z onune alinarak gergeklestirilecektir. Meskun
mahallerde, i¢ Uniteyi boru tesisatina dogrudan
baglayan, sahada yapilmis baglantilar disinda, R32
sogutucu akiskan igin daimi olmayan baglantilara izin
verilmez. Boru sistemini i¢ Unitelere dogrudan baglayan
sahada vyapilan baglantilar kalici olmayan tipte
olacaktir.

A\ e
ic Uniteyi baglamadan sadece borulama islemi

yapildiginda, gémduli barangsman borusunu ve dis Uniteyi
BAGLAMAYIN (daha sonra baska bir ig tinite ilave etmek

Baglanti Noktasi ‘Slnlf ‘Rediiktéir

3MXM68

A (29,5 mm) 15, 20, 25, 35, (42)@ |—

B+ C (12,7 mm) 15, 20, 25, 35, 42 2+4
50, 60 —

4MXM68

A+ B (29,5 mm) 15, 20, 25, 35, (42)@ |—

C +D (912,7 mm) 15, 20, 25, 35, (42)@ |2+4
42,50, 60 —

4MXM80

A (99,5 mm) 15, 20, 25, 35, (42)@ |—

B (912,7 mm) 15, 20, 25, 35, (42)@ |2+4
42,50, 60 —

C +D (915,9 mm) 15, 20, 25, 35, (42)@ |5+6
42, 50, 60 1+3
71 —

5MXM90

A + B (29,5 mm) 15, 20, 25, 35, (42)@ |—

C (12,7 mm) 15, 20, 25, 35, (42)@ |2+4
42,50, 60 —

D + E (915,9 mm) 15, 20, 25, 35, (42)@ |5+6
42, 50, 60 1+3
71 —

@ Yalnizca FTXM42R ile baglanti durumunda.

o Yo

icin). Y 7 Y WY 7o N WY ¥/ W 7/ N ! /\
W ¢ (NN
W\ W ©

5.21 Rediiktorler kullanarak i¢ ve dig liniteler

arasindaki baglantilar é‘% é‘% 'Eil £}j§ | ;

BiLGI 1 2 3 4 5 6
= Multi DHW jeneratort igin 20 sinif i¢ Unite ile ayni Rediiktor tipi Baglanti
reduktord kullanin.
. o . B 1 315,99 mm — @312,7 mm
. MU|EI Hybrld icin Ifapasne sinift  ve uygulanabilir 9 @12.7 mm — @9.5 mm
reduktor icin ic montaj kilavuzuna bakin.
3 @15,9 mm — @12,7 mm
Bu dis uiniteye baglanabilecek toplam ig linite kapasite sinifi: 4 @12,7 mm — @95 mm
Dis linite Toplam ig iinite kapasite sinifi 5 @159 mm — @95 mm
2MXM68 <10,2 kW 6 @15,9 mm — @9,5 mm
3MXM40 <7,0 kW .
Baglanti 6rnekleri:
3MXM52 <9,0 kW ;
3MXMB8, 4MXM68 <11,0 KW . @1?,7 mm borunun @159 mm gaz borusu baglanti portuna
baglanmasi
4MXM80 <14,5 kW
a b c d e

5MXM90 <15,6 kW TL | | | -

- MmN T D
Baglanti Noktasi ‘Slnlf ‘Reduktor U H/ [ ) 0
2MXM68 L
A(@9,5 mm) 15,20, 25, 35, (42)° |~ 2 Dis e bagiant ports
B (812,7 mm) 15, 20, 25, 35, (42)® |2+4 b Rediktér no. 1

¢ Reduktér no. 3
42,50, 60 - d @15,9 mm i¢in havsa somunu
3MXM40 e Uniteler arasi borular
A (29,5 mm) 15, 20, 25, 35 _ . ?9:;5 mm borunun @159 mm gaz borusu baglanti portuna
B+C (@127 mm) |15, 20, 25, 35 2+4 adlanmast
3MXM52 i T ¢ T ¢
A (@9,5 mm) 15, 20, 25, 35, (42)@ |— TL‘ I QT—M \ ]
B+C (2127 mm) 15,20, 25, 35 2+4 —TH U r - - . o
42,50 = Ir — —
Montaj kilavuzu DAIKIN 2MXM-A, 3BMXM-A, 4AMXM-A, 5SMXM-A
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5 Boru tesisati

Dis Unite baglanti portu
Reduktor no. 6

Rediiktor no. 5

9,5 mm igin havsa somunu
Uniteler arasi borular

®©OQ0TQ

= 39,5 mm borunun @12,7 mm gaz borusu baglanti portuna
baglanmasi

b c d e

a _|_
h K
=

Dis Uinite baglanti portu
Reduktor no. 2

Redktor no. 4

@12,7 mm igin havsa somunu
Uniteler arasi borular

D
O

Q0T o

Dis Unitenin dis agilmis baglanti portunu, havsali somunun sogutma
yagdi ile temas ettigi yerde kaplayin.

5.3 Sogutucu akiskan borularinin
kontroli

5.3.1 Kacak kontrolii i¢in

Sunun igin havsa somunu Sikma torku (Nem)
(mm)
@9,5 33~39
@12,7 50~60
15,9 62~75

@ DIKKAT

Havsall somunu asirn sikarak baglanti vida disine zarar
vermemek igin uygun bir anahtar kullanin. Somunu asin
SIKMAMAYA dikkat edin, yoksa kiiclik boru hasar gorebilir
(yaklasik 2/3-1x normal tork).

5.2.2 Sogutucu borularini dig iiniteye baglamak
icin
= Boru uzunlugu. Saha borularini mimkin oldugunca kisa tutun.

= Borularin korunmasi. Saha borularini fiziksel hasara karsi
koruyun.

A UYARI

Kompresori  calistrmadan 6nce sogutucu akiskan
borularini saglam sekilde baglayin. Sogutucu akiskan
borulari bagli DEGIL ise ve kompresér galisirken durdurma
vanas! agiksa, hava emilir. Bu da sogutucu akiskan
devresinde anormal basinca ve dolayisiyla ekipman
hasarlarina ve hatta yaralanmalara yol agar.

1 g Uniteden gelen sivi sogutucu akiskan baglanti pargasini dis
Unitenin sivi kesme vanasina baglayin.

(vladasanass)
[ ]

o
_/

a
Sm:! Bl

a Sivi stop vanasi
b Gaz stop vanasi
¢ Servis agzi
2 ¢ (initeden gelen gaz sogutucu akiskan baglanti pargasini dis
Unitenin gaz stop vanasina baglayin.

DIKKAT

ic ve dis (inite arasindaki sogutucu akiskan borularinin bir
kanal icerisine yerlestiriimesi veya sogutucu akiskan
borularinin kdpukle sariimasi 6nerilir.

DIKKAT

Unitenin maksimum calisma basincini GECMEYIN (bkz.
“PS High”, linite etiketi).

DIKKAT

HER ZAMAN teknik hirdavat saticisi tarafindan tavsiye
edilen bir kopUk testi ¢ozeltisi kullanin.

ASLA sabunlu su KULLANMAYIN:

= Sabunlu su, havsa somunlari veya stop vanasi
basliklari gibi bilesenlerin ¢catlamasina neden olabilir.

= Sabunlu su, borular sogudugunda donacak olan nemi
emen tuz igerebilir.

= Sabunlu su, havsali baglantilarin asinmasina neden
olabilecek amonyak igerir (piring havsa somunu ile
bakir havsa arasinda).

1 Sistemi, en az 200 kPa'likk (2 bar) bir gosterge basinci elde
edilinceye kadar nitrojen gaziyla doldurun. Kiguk kagaklarin
tespit edilmesi icin 3000 kPa'ya (30 bar) kadar
basinglandiriimasi énerilir.

2 Kabarcik testi gozeltisini tim baglantilara uygulayarak kagak
olup olmadigini kontrol edin.

3 Tum azot gazini tahliye edin.

5.3.2 Vakumlu kurutma gergeklestirmek igin

TEHLIKE: PATLAMA RiSKi

Vakumla kurutma islemleri tamamlanmadan &nce stop
vanalarini ACMAYIN.

1 Manifold Uzerindeki basing -0,1 MPa (-1 bar) olana kadar
sistemi vakumlayin.

2 4-5 dakika boyunca oldugu gibi birakin ve ardindan basinci
kontrol edin:

Eger basing... O zaman...

Degismiyorsa Sistemde nem yoktur. Bu

prosedir tamamlanmistir.

Sistemde nem vardir. Bir
sonraki adima gegin.

Artiyorsa

3 Sistemi en az 2 saat boyunca -0,1 MPa (-1 bar) manifold
basincina kadar vakumlayin.

4 Pompayl KAPALI konuma getirdikten sonra, basinci en az
1 saat boyunca kontrol edin.

5 Hedef vakum degerine ULASILMAZSA veya vakum 1 saat
boyunca KORUNAMAZSA, su islemleri uygulayin:

= Kacak olmadigini tekrar kontrol edin.
= Vakumlu kurutma iglemini tekrarlayin.

@ DIKKAT

Sogutucu borularini  bagladiktan ve vakumlu kurutma
yaptiktan sonra stop vanalarini agtiginizdan emin olun.
Sistemin stop vanalari kapali olarak c¢alistiriimasi
kompresori bozabilir.

2MXM-A, 3BMXM-A, 4AMXM-A, 5SMXM-A
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6 Sogutucu akiskan doldurma

6 Sogutucu akigskan doldurma

6.1 Sogutucu hakkinda

Bu iriin florlu sera gazlari igerir. Gazlar atmosfere desarj ETMEYIN.
Sogutucu tipi: R32
Kuresel 1sinma potansiyel (GWP) degeri: 675

iigili mevzuat uyarinca diizenli araliklarla sogutucu kacaklarinin
kontrol edilmesi gerekebilir. Daha fazla bilgi igin montajcinizla temas
kurun.

UYARI: HAFIF YANICI MADDE

Bu Unitenin igindeki sogutucu orta derecede tutugkandir.

UYARI

= Unitenin igindeki sogutucu orta derecede tutuskandir,
ancak normal olarak sizintt YAPMAZ. Sogutucu odanin
icinde kacak yapar ve ocak, isitici ya da firin atesi ile
temas ederse, yangin veya zararli gaz olusumuna yol
acabilir.

= Tim alevli 1sitma cihazlarini KAPATIN, odayi
havalandirin ve Uniteyi satin aldiginiz saticiyla temas
kurun.

= Servis elemani, sogutucunun kagak yaptigr kisimdaki
onarimi  yaptigini  teyit edinceye kadar Uniteyi
KULLANMAYIN.

Toplam sivi borusu O zaman...
uzunlugu ise...
>30 m R=(sivi borularinin toplam uzunlugu (m)—
30 m)x0,020
R=ilave sarj miktari (kg) (0,1 kg biriminde
yuvarlanir)

. BILGI

Boru uzunlugu sivi borularinin tek yonli uzunlugunu ifade
eder.

BILGI
Dis Unite 3MXM40 veya 3MXM52 ile CVXM-A vel/veya
FVXM-A ic Unitelerin kombinasyonu halinde ilave sogutucu

sarjina izin VERILMEZ. Toplam boru uzunlugu <30 m

OLMALIDIR.

Maksimum izin verilen sogutucu sarj miktari
3MXM40, 3MXM52 2,2 kg
3MXM68, 2MXM68 2,4 kg
4MXM68 2,6 kg
4MXM80 3,2 kg
5MXM90 3,3 kg

6.3 Tamamen yenileme miktarini
belirlemek igin

A UYARI

Cihaz, mekanik hasari 6nleyecek sekilde ve sirekli calisan
tutusma kaynaklari (6rnegin, acik alevler, calisan gazl
cihaz veya galismakta olan elektrikli isitici) bulunmayan iyi
havalandirilan bir odada saklanmalidir. Odanin blyukligu
Genel glivenlik 6nlemlerinde belirtildigi gibi olmahdir.

A UYARI

= Sogutucu gevrimi pargalarini DELMEYIN ya da
YAKMAYIN.

= Uretici tarafindan  6nerilenler disinda  temizlik
malzemeleri veya buz ¢ozme islemini hizlandirma
yontemleri KULLANMAYIN.

= Sistemin igindeki sogutucunun kokusuz olduguna
dikkat edin.

A UYARI

Kazaen sizan sogutucuya KESINLIKLE dogrudan temas
etmeyin. Bu, soguk isirmasinin yol actigi ciddi yaralara
sebep olabilir.

DIKKAT

Florlu sera gazlan hakkindaki gegerli mevzuat, Unitenin
sogutucu sarjinin hem agirlik hem de CO, esdegeri olarak
belirtiimesini gerektirir.

CO, esdegeri ton miktarini hesaplamak igin formiil:
Sogutucunun GWP degeri x toplam sogutucu sarji [kg
olarak]/1000

Daha fazla bilgi igcin montajcinizla temas kurun.

6.2 ilave sogutucu miktarini belirlemek
icin

Toplam sivi borusu O zaman...
uzunlugu ise...
<30 m ilave sogutucu akiskan EKLEMEYIN.

BiLGI
Tamamen yenilenmesi gerekiyorsa, toplam sogutucu
akiskan sarji: fabrika sogutucu akigkan sarji (Unitenin bilgi
etiketine bakin) + belirlenen ilave miktar.

6.4 ilave sogutucu sarj etmek igin

UYARI

= Sogutucu olarak yalnizca R32 kullanin. Diger maddeler
patlamalara ve kazalara neden olabilir.

= R32 florlu sera gazlari igerir. Kiiresel isinma potansiyeli
(GWP) degeri 675'tir. Bu gazlarin atmosfere salinimina
KESINLIKLE izin vermeyin.

= Sogutucu akiskan doldururken,
eldiven ve koruyucu gozlik takin.

DAIMA  koruyucu

Onkosul: Sogutucu sarji yapmadan 6énce, sogutucu borularinin
baglandigindan ve kontrol edildiginden (kagak testi ve vakumla
kurutma) emin olun.

1 Sogutucu akiskan tlplni servis portuna baglayin.
2 llave sogutucu miktarini sarj edin.

3 Gaz stop vanasini agin.

6.5 Florlu sera gazlarn etiketini
yapistirmak igin
1 Etiketi asagidaki gibi doldurun:

M Contains fluorinated gases a

N —
I — T

Wﬁ 9 90+0= |kg——d
GWPxkg _|
oo tCOeq—e
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7 Elektrikli bilesenler

a Cok dilli bir florlu sera gazi etiketi Unite ile birlikte verilirse
(bkz. aksesuarlar), ilgili dili soyup ¢ikarin ve a'nin Ustiine
yapistirin.

Fabrika sogutucu sarji: Unite isim plakasina bakin

Sarj edilen ilave sogutucu miktari

Toplam sodutucu akigkan miktari

Toplam sogutucu sarjinin florlu sera gazi miktari, ton
CO, esdegeri olarak ifade edilir.

GWP = Kiresel 1Isinma potansiyeli

®Q0UT

f
DIKKAT

Florlu sera gazlan hakkindaki gegerli mevzuat, Unitenin
sogutucu sarjinin hem agirlik hem de CO, esdegeri olarak
belirtiimesini gerektirir.

CO, esdegeri ton miktarini hesaplamak igin formiil:
Sogutucunun GWP degeri x toplam sogutucu sarji [kg
olarak]/1000

Sogutucu sarj etiketinde belirtilien GWP degerini kullanin.

2 Etiketi dig Unitenin icine, gaz ve sivi stop vanalarinin yakinina

yapistirin.

7

Elektrikli bilesenler

VY

TEHLIKE: ELEKTRIK CARPMASI SONUCU OLUM
RISKi

A

UYARI

= Tum kablolar mutlaka yetkili bir elekirik teknisyeni
tarafindan BAGLANMALI ve ilgili mevzuata uygun
OLMALIDIR.

= Elektrik baglantilarini sabit kablolara yapin.

= Sahada temin edilen tim bilesenler ve tim elektrik
yapilari mutlaka ilgili mevzuata uygun OLMALIDIR.

A

UYARI

Glg besleme kablolari icin HER ZAMAN ¢ok damarli kablo
kullanin.

A

UYARI

Asirt gerilim kategorisi Il altinda tam ayirma saglayan,
temas noktasi bosluklar arasinda en az 3 mm olan tim
kutuplardan baglanti kesen tipte bir kesici kullanin.

A TEHLIKE: ELEKTRIK GARPMASI SONUCU OLUM
RisKi

Tdm elektrikli parcalar (termistorler dahil) gu¢ kaynagdi
tarafindan beslenir. Bunlara ¢iplak elle DOKUNMAYIN.

A TEHLIKE: ELEKTRIK GARPMASI SONUCU OLUM
RISKI
Servis islemine baslamadan once, glic beslemesini
10 dakikadan daha uzun bir sire kesin ve ana devre
kapasitorlerinin  veya elektrikli bilesenlerin terminalleri
arasindaki gerilimi olgin. Elektrikli bilesenlere
dokunulabilmesi igin, gerilimin MUTLAKA 50 V DC
degerinin altinda olmasi gerekir. Terminallerin konumlari
icin kablo semasina bakin.

a
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AL1, AL2 - solenoid vana baglanti kablosu konektori*
S20~24 - elektronik genlesme vanasi bobini baglanti
kablosu konektori (oda A, B, C, D, E)*

¢ S40 - termal asiri yUk rélesi baglanti teli ve yliksek
basing anahtar konektori®

Multimetre (DC voltaj aralidi)

S90~93 — termistdr baglanti teli konektori

S70 - fan motoru baglanti teli konektori

S80 - 4 yollu vana baglanti kablosu konektori
Kompresor baglanti kablosu konektori

T o

TQ w0 Q

*Modele bagli olarak degisebilir.

71 Standart kablo elemanlarinin

A\ UYAR spesifikasyonlari
Besleme kablosu =zarar goriurse tehlikeye meydan Bilesen
ver.nl“lemejk icin imalatci, onun servist tems_ilcisi veya benzer Giic besleme Voltaj 220~240 V
kalifiye bir personel tarafindan DEGISTIRILMELIDIR. kablosu Fog -
A UYARI Frekans 50 Hz
Giig beslemesini i¢ (initeye BAGLAMAYIN. Aksi takdirde, Kablo tipi Asagidaki tabloya bakin (A)
elektrik carpabilir veya yangin cikabilir. Ara baglanti kablosu (ige>dis) 4 damarli kablo 1,5 mm?
veya 2,5 mm? ve 220~240 V
A Dttt icin uygun
= Yerel olarak satin alinan elektrik pargalarini Grinin )
icerisinde KULLANMAYIN. - HOSRN-F (60245 IEC 57)
. o . o . Onerilen devre kesici Asagidaki tabloya bakin (B)
= Drenaj pompasl vb. icin gu¢ beslemesini terminal Artik ak i il
blogundan dallanma YAPMAYIN. Aksi takdirde, elektrik rtik akim cihaz! gili mevzuata uygun
garpabilir veya yangin ¢ikabilir. OLMALIDIR
:\ UYARI Model A B
2
Bu borular ¢ok sicak olacagindan ara baglanti kablolarini SMXM40 3 damarlt kablo 2,5 mm 16A
i1s1 yalitimsiz bakir borulardan uzak tutun. 2MXM@8, HO5RN-F (60245 IEC 57) 20A
3MXM52,
3MXMS, HO7RN-F (60245 IEC 66)
4MXM68 3 damarli kablo 4,0 mm?
HO7RN-F (60245 IEC 66)
2MXM-A, BMXM-A, 4MXM-A, 5SMXM-A DAIKIN Montaj kilavuzu
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8 Dig Unitenin montajinin tamamlanmasi

Model A B
4MXM80 3 damarli kablo 4,0 mm? 25 A
5MXM90 HO7RN-F (60245 IEC 66) 32A

Elektrik ekipmanlari, her bir fazda >16 A ve <75 A giris akimi ile
kamuya acik disik akimli sistemlere baglanan cihaz tarafindan
Uretilen harmonik akimlar igin sinirlari tespit eden Avrupa/
Uluslararasi Teknik Standardi EN/IEC 61000-3-12 ile uyumlu
olmalidir.

7.2 Elektrik kablolarini dis Uniteye
baglamak igin

1 Anahtar kutusu kapagini gikarin (1 vida).

2 Kablolari i¢ ve dig dUniteler arasina terminal numaralari
eslesecek sekilde baglayin. Borulama ve kablolama
sembollerini eslestirdiginizden emin olun.

3 Dogru odaya dogru kabloyu bagladiginizdan emin olun.

Oda terminali (A, B, C, D, E)*

Devre kesici

Artik akim cihazi

Gl¢ besleme kablosu

Oda igin ara baglanti kablosu (A, B, C, D, E)*

®Q0To

*Modele bagl olarak degisebilir.

4 Yildiz tornavida kullanarak terminal vidalarini saglam sekilde
sikin.

Kablolari hafifce gekerek gikmadiklarini kontrol edin.

Kablo sonlandirmalarda dis stresten kaginmak igin kablo
tutucuyu sikica sabitleyin.

Kablolari koruma plakasinin altindaki kesilmis acikliktan gegirin.

Elektrik kablolarinin gaz borularina temas etmediginden emin
olun.

|
=

7] BB A

00000

584

a Kablo tutucu

9 Anahtar kutusu kapagini ve servis kapagini geri takin.

8 Dis Ginitenin montajinin
tamamlanmasi

8.1 Dis uinite montajini tamamlamak
icin

A TEHLIKE: ELEKTRIK GARPMASI SONUCU OLUM
RISKI
= Sistemin diizglin topraklandigindan emin olun.
= Bakim yapmadan 6nce gii¢c kaynagini KAPATIN.

= Gu¢ kaynagini agmadan 6nce anahtar kutusu kapagini
takin.

1 Sogutucu akiskan borularini ve kablolari asagida gosterildigi
sekilde yalitin ve sabitleyin:

Gaz borusu

Gaz borusu yalitimi

Ara baglanti kablosu

Saha kablolari (uygulanabilir ise)
Sivi borusu

Sivi borusu yalitimi

g Soniglem bandi

-0 Q0T Q

2 Servis kapagini takin.

9 Yapilandirma

9.1 Bekleme sirasinda elektrik
tasarrufu islevi hakkinda

Bekleme sirasinda elektrik tasarrufu iglevi:

Montaj kilavuzu
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9 Yapilandirma

= dis Uniteye gelen guc beslemesini KAPALI yapar ve

= i¢ Unitedeki bekleme sirasinda elektrik tasarrufu modunu ACIK
konuma getirir.

Bekleme sirasinda elektrik tasarrufu islevi asagidaki i¢ Unitelerle

calisir:

) i

3MXM40, 3MXM52 FTXM, FTXP, FTXJ, FVXM,
CTXA, CTXM, CVXM

Baska bir i¢ Unite kullaniliyorsa, bekleme sirasinda elektrik
tasarrufuna yonelik konektor takill OLMALIDIR.

Bekleme sirasinda elektrik tasarrufu islevi, Griin teslim edilmeden
once OFF konuma getirilir.

9.1.1 Bekleme sirasinda elektrik tasarrufu
islevini ACMAK igin
Onkosul: Ana gii¢ beslemesi KAPATILMALIDIR.
1 Servis kapagini gikartin.

2 Segcici bekleme sirasinda elektrik tasarrufu konnektorini ayirin.

3 Ana gli¢ beslemesini ACIK konuma getirin.

9.2 Oncelikli oda fonksiyonu hakkinda

BILGI
= Oncelikli oda fonksiyonu, Unitenin montaji sirasinda
baslangic ayarlarinin yapilmasini gerektirir. MUsteriye,
bu fonksiyonu hangi odalarda kullanmayi planladigini
sorun ve kurulum sirasinda gerekli ayarlari yapin.

= Oncelikli oda ayari sadece klima ig¢ Uniteleri icin
gecerlidir ve sadece bir oda ayarlanabilir.

Oncelikli oda ayarinin uygulandigi ic (nite asagidaki durumlarda
oncelige sahip olur:

« Igletim modu onceligi: Oncelikli oda fonksiyonu bir i¢ (nite
Uzerinde ayarlanmigsa, dider tim i¢ Uniteler bekleme moduna
girer.

= Yiiksek gii¢ isletimi sirasinda o©ncelik: Onceliki oda
fonksiyonunun ayarlandig i¢ Unite ylksek glcle calisiyorsa, diger
ic Uniteler dusuk yeteneklerle calisacaktir.

 Sessiz isletim énceligi: Oncelikli oda fonksiyonunu ayarlanan i¢
Unite sessiz igletime ayarlanirsa, dis Unite de sessiz ¢alisacaktir.

Musteriye, bu fonksiyonu hangi odalarda kullanmayi planladigini
sorun ve kurulum sirasinda gerekli ayarlari yapin. Misafir odalarinda
ayarlanmasi kullanighdir.

9.2.1 Oncelikli oda fonksiyonunu ayarlamak igin

1 Servis PCB'sindeki anahtar kapagini ¢ikarin.

2 Oncelikli oda islevini etkinlestirmek istediginiz i¢ Gnite igin
anahtari (SW4) ACIK konumuna getirin.

ON OFF

L]
L]

#aiae

L. Egl e

3 Gducu sifirlayin.

9.3 Gece sessiz modu hakkinda

Gece sessiz modu fonksiyonu dis Unitenin gece daha sessiz
galismasini saglar. Bu, unitenin sogutma kapasitesini azaltacaktir.
Gece sessiz modunu musteriye izah edin ve musterinin bu modu
kullanmak isteyip istemedigini teyit edin.

9.3.1 Gece sessiz modunu ACMAK igin

1 Servis PCB'sindeki anahtar kapagdini gikarin.

O 8

Ot ':'2

OZ 1 I
o) B T
SAN="
SIRNE=

2 Gece sessiz modu anahtarini (SW6-1) ACIK olarak ayarlayin.

9.4 Isitma modu kilidi hakkinda

Isitma modu kilidi Gniteyi 1sitma igletimine sinirlandirir.

9.4.1 Isitma modu kilidini ACMAK igin

1 Servis PCB'sindeki anahtar kapagdini gikarin.
2 |sitma modu kilit anahtarini (SW5-1) ACIK olarak ayarlayin.

2MXM-A, 3BMXM-A, 4AMXM-A, 5SMXM-A
R32 Split serisi
3P600450-6R — 2022.05

DAIKIN

Montaj kilavuzu

21



10 isletmeye alma

9.5 Sogutma modu kilidi hakkinda

Sogutma modu kilidi Uiniteyi sogutma isletimine sinirlandirir. Zorunlu
isletim, sogutma modunda mimkun kalir.

Konektor govdesi ve pimler icin oOzellikler: ST products, gévde
VHR-5N, pim SVH-21T-1,1

Sogutma modu kilidi Multi igin Hibrit ile birlikte kullanildiginda, bu
Uniteler 1s1 pompasi tarafindan CALISMAZ.

9.5.1 Sogutma modu kilidini ACMAK igin

1 S15 konektorinin 3 ve 5'inci bacaklarini kisa devre yapin.

10 isletmeye alma

DIKKAT

Genel devreye alma kontrol listesi. Bu boélimdeki
devreye alma talimatlarinin yaninda, Daikin Business
Portal (kimlik dogrulama gerekir) iginde genel bir devreye
alma kontrol listesi de bulunur.

Genel devreye alma kontrol listesi bu bolimdeki
talimatlarin  tamamlayicisidir ve devreye alma ve
kullaniciya devretme sirasinda bir kilavuz ve rapor sablonu
olarak kullanilabilir.

DIKKAT

Uniteyi DAIMA termistorler ve/veya basing sensérleri/
anahtarlar ile calistirin. AKSI TAKDIRDE, kompresér
yanabilir.

10.1 igletmeye alma éncesi kontrol
listesi

1 Unitenin montajindan sonra, asagida listelenen égeleri kontrol
edin.

2 Uniteyi kapatin.

Uniteye enerji verin.

i¢ Ginite dogru sekilde monte edilmelidir.

Dis uinite dogru sekilde monte edilmelidir.

Sistem dizgin sekilde topraklanmal ve toprak
terminalleri sikilmalidir.

Giic besleme gerilimi, Unite tanitma etiketi Uzerindeki
gerilime uymalidir.

Anahtar kutusunda KESINLIKLE gevsek baglanti veya
hasarli elektrik bileseni bulunmamalidir.

Ic ve dis Ginitelerin igerisinde KESINLIKLE hasarh bilesen
veya sikismig borular bulunmamalidir.

KESINLIKLE sogutucu akigkan kagagi bulunmamalidir.

Sogutucu akigkan borulari (gaz ve sivi) termal olarak
yalitiimahdir.

Dogru boyutta borular désenmeli ve borular dogru sekilde
yalitiimahdir.

Dis unitedeki durdurma vanalari (gaz ve sivi) tamamen
acik olmalidir.

HENEEEEE NN NN AN N

Drenaj
Drenaj akisinin rahat oldugundan emin olun.

Olasi sonug: Yogusma suyu damlayabilir.

ic inite kullanici arabiriminin sinyallerini alir.

L]

Belirtilen kablolar ara baglanti kablosu olarak kullanilir.

Sigortalar, devre kesiciler veya yerel olarak takilan
koruma cihazlar bu kilavuza uygun olmalidir ve baypas
EDILMEMELIDIR.

[J

Kablo ve borulardaki isaretlerin (oda A~E) herbir i¢ Unite
icin uygun olup olmadigini kontrol edin.

[J

Oncelikli oda ayarinin 2 veya daha fazla oda igin
ayarlanip ayarlanmadigini kontrol edin. Multi icin DHW
jeneratérin veya Multi icin Hibritin dncelikli oda olarak
secilmeyecegini unutmayin.

L]

10.2 Devreye alma sirasinda kontrol
listesi

Bir kablo kontrolu gerceklestirmek icin.

L]

Hava tahliyesi gerceklestirmek icin.

L]

Bir test igletmesi gerceklestirmek igin.

L]
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10 isletmeye alma

10.3 Deneme cgalistirmasi ve testler

Multi icin Hibritde bu islevi kullanmadan 6nce bazi O6nlemler
gereklidir. Daha fazla bilgi igin, i¢ montaj kilavuzuna vel/veya i¢
montdr basvuru kilavuzuna bakin.
D Test cgalistirmasini  baslatmadan  6nce
kesicisinin primer tarafindaki gerilimi élgtn.

giivenlik

D Boru ve kablolama igleri uyusuyor.

D Dis Unitedeki durdurma vanalar (gaz ve sivi) tamamen
acik olmalidir.

Coklu sistemin baslatiimasi i¢ Unite sayisina ve kullanilan
opsiyonlara bagh olarak birkac dakika surebilir.

10.3.1

Kablolama hatasi kontrol fonksiyonu, kablolama hatalarini kontrol
edecek ve otomatik olarak duzeltecektir. Bu, yeralti kablolari gibi
dogrudan kontrol EDILEMEYEN kablolari kontrol etmek igin
kullanighdir.

Kablo baglantisi hata kontrolii hakkinda

Bu islev, emniyet salterini etkinlestirdikten sonra 3 dakika icinde
veya dis hava sicakhgi <5°C oldugunda kullanilamaz.

Bir kablo hatasi kontrolii gergeklestirmek igin

BILGI
= Elektrik tesisati ile borularin dogru baglandigindan
emin degilseniz yalnizca kablo hata kontrol

yapmalisiniz.

= Kablo hata kontrolli yaparsaniz multi i¢ tnite hibridi 1si
pompasini 72 saat boyunca c¢alistirmaz. Bu sire
zarfinda kombi hibrid calismasini Ustlenir.

1 Servis PCB anahtar kapagini ¢ikarin.

L]
L]

!

2 Dis Unite servis PCB uzerindeki kablo baglantisi hata kontrol
anahtarina (SW3) kisa sureli basin.

Sonug: Servis monitérii LED'leri dlzeltmenin mimkin olup
olmadigini gosterir. LED gdstergesinin nasil okunacagdinin
ayrintilari igin servis kilavuzuna bakin.

Sonug: Kablolama hatalari 15-20 dakika sonra dizeltilecektir.
Otomatik diizeltme mimkin olmazsa, i¢ Unite kablolari ile borularini
olagan tarzda kontrol edin.

BILGI
= Goruntllenen LED sayisi oda sayisina baglidir.

= Dis sicakhk <5°C ise kablolama hatasi kontrol iglevi
CALISMAZ.

= Kablo baglantisi hata kontrol islemi tamamlandiktan
sonra, LED gostergesi normal isletim baslayana kadar
devam edecektir.

= Uriin teshis prosediirlerini takip edin. Uriin hata teshisi
hakkinda ayrintili bilgi icin servis kilavuzuna bakin.

LED'lerin durumu:
= Tim LED'ler yanip séniiyor: otomatik diizeltme miimkiin DEGIL.

= LED'ler donisumlli olarak yanip soniyor: otomatik dizeltme
tamamland.

= Bir veya daha fazla LED surekli yaniyor: anormal durdurma (sag
taraftaki plakanin arkasindaki teshis proseduriini izleyin ve servis
kilavuzuna bakin).

10.3.2 Bir test calistirmasi gergeklestirmek i¢in

BILGI
isletmeye alma sirasinda (nite bir hatayla karsilasirsa,
ayrintill sorun giderme ydnergeleri icin servis kilavuzuna

bakin.

Onkosul: Giig beslemesi belirtilen aralikta OLMALIDIR.

Onkosul: Test calistirma igletimi sogutma veya isitma modunda
yapilabilir.

Onkosul: Test calistirmasi, tiim fonksiyonlarin ve parcalarin diizgiin
galistigindan emin olmak icin i¢ Unitenin kullanim kilavuzuna uygun
olarak yapiimalidir.

1 Sogutma modunda, programlanabilir en duslk sicakligi segin.
Isitma modunda, programlanabilir en yliksek sicakligi segin.

2 Uniteyi yaklasik 20 dakika calistirdiktan sonra i¢ (nite giris ve
ctkisindaki sicakhgr 6lgtin. Aradaki fark 8°C'den (sogutma) veya
20°C'den (i1sitma) fazla olmalidir.

3 Once her (nitenin galigmasini ayri ayri kontrol edin, ardindan
tim i¢ Unitelerin eszamanl galismasini kontrol edin. Isitma ve
sogutma isletimlerinin her ikisini de kontrol edin.

4 Test calistirmasi tamamlandiginda, sicakhidi normal bir
seviyeye ayarlayin. Sogutma modunda: 26~28°C, Isitma
modunda: 20~24°C.

B.iLGi

Gerekirse test calismasi devre disi birakilabilir.

= Unite KAPALI duruma getirildikten sonra, 3 dakika
boyunca tekrar baglatilamaz.

= Test calistirmasi, emniyet salterini actiktan hemen
sonra Isitma modunda baslatildiginda, bazi durumlarda
Uniteyi korumak icin yaklasik 15 dakika boyunca hava
¢ikisl olmaz.

= Test calistirmasi sirasinda sadece klimayi c¢ahstirin.
Multi icin  Hibriti veya DHW jeneratérini test
calistirmasi sirasinda KULLANMAYIN.

= Sogutma isletimi sirasinda gaz stop vanasi veya baska
pargalarin tzerinde don olusabilir. Bu durum normaldir.

BiLGI

= Unite KAPALI olsa bile elektrik tiiketir.

= Elektrik kesintisinden sonra glg¢ tekrar acildiginda,
daha 6nce secilmis olan moda geri donulir.

2MXM-A, 3BMXM-A, 4AMXM-A, 5SMXM-A
R32 Split serisi
3P600450-6R — 2022.05

DAIKIN

Montaj kilavuzu

23



11 Bakim ve servis

10.4 Dis Unitenin galistiriimasi

Sistemin yapilandiriimasi ve devreye alinmasi igin i¢ Unite montaj
kilavuzuna bakin.

11 Bakim ve servis

@ DIKKAT

Onerilen bakim/muayene kontrol listesi. Bu boliimdeki
bakim talimatlarinin yaninda, Daikin Business Portal'da
genel bir bakim/muayene kontrol listesi de mevcuttur
(kimlik dogrulama gereklidir).

Genel bakim/muayene kontrol listesi bu bdlimdeki
talimatlari tamamlayicidir ve bakim sirasinda kilavuz ve
raporlama sablonu olarak kullanilabilir.

Uriinin émrii 10 yildir.

Tdm vyetkili servis istasyonlarina ve yedek parca malzemelerinin
temin edilecegi yerlere iligkin glincel iletisim bilgileri internet
sitemizde yer almaktadir.

Tdm vyetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Bakanlk tarafindan
olusturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadir.

13.1 Kablo semasi

Kablo semasi liniteyle birlikte verilir, dig linitenin i¢ kisminda
(Ust plakanin alt tarafinda) bulunur.

13.1.1 Birlesik kablo semasi aciklayici bilgiler

Uygulanan pargalar ve numaralandirma igin Unitenin Uzerindeki
kablo baglanti semasina bakin. Parga numaralandirma, her bir parca
icin artan dlzende Arap rakamlari ile ve asagidaki genel bakista
parga kodunda "*" ile gosterilir.

Sembol |Anlami Sembol |Anlami

/__|Devre kesici D

Koruyucu topraklama

Koruyucu topraklama

Baglanti
(vidast)

® Dogrultucu

Toprak Role konektorl

Kisa devre konektori

DIKKAT
Bakim yetkili montajci veya servis personeli tarafindan
YAPILMALIDIR.

En az yilda bir kez bakim yapilmasini Oneririz. Ancak,
yururlikteki mevzuat daha kisa bakim araliklar
gerektirebilir.

Sigorta Terminal

2 "
e
-
o= =3[ Konektor
L
S N-:-
—]
 I—

ic Ginite Terminal seridi

—(——

Saha kablolari @
o

113

0O @

ﬁ Dis (inite

Kablo kelepcgesi

_j/ Artik akim cihazi

DIKKAT Sembol |Renk Sembol Renk
flc?trlu. serav gtalzlarl iilekilgili olqrak yhl'jri]rlulfteI cleﬁn mzvzgz(a)t, BLK Siyah ORG Turuncu
Unitenin sogutucu akiskan sarjinin hem agirlik hem de CO, -
esdegeri olarak gosterilmesini gerektirmektedir. BLU Mavi PNK Pembe
CO, esdegerinin ton olarak hesaplanmasi igin BRN Kah.vereng| PRP, PPL Mor
kullanilacak formiil: Sogutucu akigskanin GWP degeri x GRN Yesil RED Kirmizi
toplam sogutucu akiskan sarji [kg] / 1000 GRY Gri WHT Beyaz

SKY BLU |G6k mavisi YLW Sari
Sembol Anlami

12 Bertaraf
A*P Baski devre kartl

DIKKAT BS* Basma buton ACMA/KAPAMA,
Sistemi kendi kendinize demonte etmeye CALISMAYIN: |-§Iet|m anahtari
sistemin demonte edilmesi ve sogutucu, yag ve diger BZ, H*O Ikaz sesi
parcalarla ilgili islemler ilgili mevzuata uygun olarak C* Kapasitor

GERGCEKLESTIRILMELIDIR. Uniteler yeniden kullanim,
geri donustirme ve kazanim igin 6zel bir isleme tesisinde
ISLENMELIDIR.

BILGI
Cevreyi korumak igin Unitenin yerini degistireceginizde
veya Uniteyi demonte edeceginizde bir otomatik atik
bosaltma islemi gerceklestirin. Atik bosaltma prosediri
icin servis kilavuzuna veya montér basvuru kilavuzuna
basvurun.

AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*,
HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, §*, U,
V, W, X*A, K*R_*, NE

Baglanti, konektor

D*, V*D Diyot

DB* Diyot kdprisu
Ds* DIP anahtari
E*H Isitici

FU*, F*U, (6zellikleri igin,
Unitenizin igindeki PCB'ye bakin.)

Sigorta

FG* Konektor (gbvde topraklamasi)
H H H* Kablo demeti
13 Teknik veriler : :
H*P, LED*, V*L Pilot lamba, 151k yayan diyot
= En son teknik verilerin bir alt kiimesine bdlgesel Daikin web HAP Istk yayan diyot (servis monitori
sitesinden (genel erisime agik) ulasilabilir. yesil)
= En son teknik verilerin tam kimesine Daikin Business Portal HIGH VOLTAGE Yiiksek gerilim
Uzerinden ulagilabilir (kimlik denetimi gerekir). IES Aldllll bz sensori
IPM* Akilli giic moduli
Montaj kilavuzu DAIKIN 2MXM-A, 3BMXM-A, 4AMXM-A, 5SMXM-A
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13 Teknik veriler

Sembol Anlami Sembol Anlami
K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M Manyetik role S*NPL Basing sensoru (algak)
L Canh S*PH, HPS* Basing anahtari (yiksek)
L* Bobin S*PL Basing anahtari (algak)
L*R Reaktor ST Termostat
M* Kademe motoru S*RH Nem sensori
M*C Kompresor motoru S*W, SW* isletim anahtari
M*F Fan motoru SA*, F1S Dalgalanma siperi
M*P Drenaj pompasi motoru SR*, WLU Sinyal alici
M*S Yon degistirme motoru SS* Secim anahtari
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Manyetik réle SHEET METAL Terminal seridi sabitleme plakasi
N Notr TR Trafo
n=*, N=* Ferrit cekirdekten gecis sayisi TC, TRC Verici
PAM darbe genlik modilasyonu V*, R*V Varistor
PCB* Baski devre karti V*R Diyot képriisi, izoleli gift kutuplu
PM* Giig modilii transistor (IGBT) gli¢ modulu
PS Anahtarlamali giig besleme WRC Kablosuz uzaktan kumanda
PTC* PTC termistér X" Terminal
Q* Gegit kapisi izole edilmis gift XM Terminal seridi (blok)

kutuplu transistor (IGBT) Y*E Elektronik genlesme vanasi
Q*C Devre kesici bobini
Q*DI, KLM Toprak kagag! devre kesicisi Y*R, Y*S Tersleyici solenoid vana bobini
Q'L Asiri yiik koruyucu Z*C Ferrit gekirdek
QM Termal anahtar ZF, Z*F Gurdltu filtresi
Q*R Artik akim cihazi
R* Direng 13.2 Boru semasi: Dig Unite
RT Termistor Bilesen PED kategori siniflandirmasi:
RC Alici = Ylksek basing anahtarlan: kategori IV
s’C Sinir anahtari = Kompresor: kategori Il
S*L Samandiral anahtar el

- — = Akimilatér: 4MXM80, 5MXM90 kategori II, diger modeller

S*NG Sogutucu kagak detektort kategori |
STNPH Basing sensord (ytiksek) = Diger bilesenler: PED madde 4, paragraf 3'e bakin
2MXM68

d rA
por & S
7.96uT 6407 5 L v-A
(6. 4CuT)
7. 9CuT Q 6. 4CuT é é L V'B
r-B (6..40uT)
-
——> 15.9CuT 12.7CuT
- X
u
- JRERC LoV-A
8 (9. 5CuT)
2 u
8' Lzt o e (\112-750
1
m[ 2
<
. — _
p 12.7CuT ‘
a Isi esanjori k 4 yolluvana u Termistor (gaz)
b Dis ortam sicakli§i termistori I Susturucu v Oda
c Isi esanjori termistoru m  Desarj borusu termistéri w  Saha borulari - sivi
d Refnet kolektor n Kompresor x Saha borulari — gaz
2MXM-A, 3MXM-A, 4MXM-A, 5SMXM-A DAIKIN Montaj kilavuzu
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13 Teknik veriler

e Fan motoru
Fan pervanesi

-

Kapiler boru
Distributor
Filtreli susturucu
j Selenoid vana

3MXM40, 3MXM52

-JQ

o

-~ =20

Akumlator
Gaz stop vanasi

Sivi stop vanasi

Elektronik genlesme vanasi
Termistor (sivi)

Filtre

Sivi toplama kabi
Yuksek basing anahtari (otomatik
sifirlamalr)

y
S1PH

Sogutucu akigi: sogutma
Sogutucu akisi: 1sitma

i

a

12.7CuT

—
——=> 12.7CuT

15.9CuT

OO 15.9Cu]

12.7CuT

iirh fffffff -

12.7CuT

r-A
7.9CuT 6.4CuT

7.9cuT g r-B s4cuT

Do o [o
Her Her e

7.9CuT Q r-C 6.4CuT

Lbov-A

(6.4CuT)

s v-B>w

(6.4CuT)

ik v-C

(6.4CuT)

u
127007

L = . Y

u

JRERC ] e v-B
* (12.7CuT)

[ 127cum g. nE v-C
* (12.7CuT)

- V-,
(9.5CuT)

3MXM68

15.9CuT

——=> 12.7CuT

12.7CuT

15.9CuT

Q.

6.4CuT

@r-A
7.9CuT
7.9CuT % r-B 6.4CuT

Jo [

b v-A

(6.4CuT)

i v-B W

Jn

(6.4CuT)

fler Her Hee

7.9CuT %r c 6.4CuT

e v-C

(6.4CuT)

_ V-A

(9.5CuT)

u
l127eT o e v-B
* (12.7CuT)

u
laT o "

u
1277

yeer & 4 v-C
(12.7CuT)|

——— |
p 12.7CuT ‘
a IsI esanjoru k 4 yollu vana u  Termistor (gaz)
b Dis ortam sicakli§i termistori I Susturucu v Oda
c IsI esanjort termistori m  Desarj borusu termistori w  Saha borulari - sivi
d Refnet kolektor n  Kompresor x Saha borulari — gaz
e Fan motoru o Akumulatér y Sivi toplama kabi
f Fan pervanesi p Gaz stop vanasi S1PH Yiksek basing anahtari (otomatik
sifilamali)
g Kapiler boru q Sivi stop vanasi
h  DistribGtor r Elektronik genlesme vanasi —= Sogutucu akisi: sogutma
i Filtreli susturucu s Termistor (sivi) --=— Sogutucu akisi: 1sitma
j Selenoid vana t Filtre
Montaj kilavuzu DAIKIN 2MXM-A, 3BMXM-A, 4AMXM-A, 5SMXM-A
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13 Teknik veriler

4MXM68

7.9CuT

15.9CuT

12.7CuT

12.7CuT

15.9CuT

<«
15.9CuT  <=——

15.9CuT

[9

6.4cuT

dij g%r-A

[7.9cuT g r-B 6.4CuT

r-C
7.9CuT 6.4CuT

jo 0o o o

7.9CuT % r-D 6.4CuT

Her Hee B He

u
[27ed "
u
-

12.7CuT u
A TL = E— T

12.7CuT

,45._‘,H —

12.7CuT

4MXM80

v-A

I (9.5cuT)

yeror &, 0 v-B
(9.5CuT)

15.9CuT

7.90uT %FA s.4CuT
7.9cuT Q r-B 6.4cuT

7.9CuT % r-C 6.4CuT

o [0 [ [jo

—

-

12.7CuT

7.9CuT a r-D 6.40uT

Her Her Her Hee

15.9CuT

\ 12.7CuT
12.7CuT / \

<«
15.9CuT  <=-—

(OO 15.9Cu]

15.9CuT

P

u
127C0T

= . h

| 127cuT e

12.70uT g,

PR LI = R

u
12.70uT

,%_‘,H —

12.7CuT

-0 Q0T

—_——-TQ

Is1 esanjoril

Dis ortam sicakligi termistoru
Isi esanjorl termistori
Refnet kolektor

Fan motoru

Fan pervanesi

Kapiler boru
Distributor
Filtreli susturucu
Selenoid vana

so0s53_x

-0 =0

4 yollu vana

Susturucu

Desarj borusu termistéri
Kompresor

Akimulator

Gaz stop vanasi

Sivi stop vanasi

Elektronik genlesme vanasi
Termistor (sivi)

Filtre

_V-A

(9.5CuT)

g v-B

v-A

(6.4CuT)

v-B W

(6.4CuT)

v-C

(6.4CuT)

v-D

(6.4CuT)

v-A

(6.4CuT)

v-B W

(6.4CuT)

v-C

(6.4CuT)

v-D

(6.4CuT)

u Termistor (gaz)

v Oda

w  Saha borulari — sivi

x Saha borulari — gaz

y Sivi toplama kabi

H Yiksek basing anahtari (otomatik
sifirlamali)

Sogutucu akisi: sogutma
Sogutucu akisi: 1sitma
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13 Teknik veriler

SMXM90

7.90uT QFA 6.4CuT 3. é e v-A
(6.4CuT)
7.9CuT gr_B 6.4CuT é é il V-B w
(6.4CuT)
7.9CuT @FC 6.40uT \g é fr L v-C
(6.4CuT)
X 7.9CuT r-D 6.4CuT é é L v-D
! ] 6.4cuT 9.5CuT ! (6.4CuT)
e v 95CUT | 7. 90uT %FE 6.40uT \% é e v-E
(6.4CuT)
—
fd@/l)@ ——=> 12.7CuT
/ \ 12.7CuT
. 15.9CuT 12.7CuT K’/‘ ‘\
RN u u / N 15.9CuT X
. | 127001 \g . v-A
S (9.5CuT)
7 | | 1270uT g ul v-B
%l (9.5CuT)
| 127007 g e v-C
P . (12.7CuT)|
15.9CuT  <z—— 3 u -
mj H perer o L, *X—.;Bn
[ 127¢um g e v-E
(15.9CuT)|
% 7777777 ]
p 12.7c;ﬁ ‘h
a IsI esanjoru k 4 yollu vana u Termistor (gaz)
b Dis ortam sicakhgi termistori I Susturucu v Oda
c Isi esanjori termistori m  Desarj borusu termistori w  Saha borulari — sivi
d Refnet kolektor n Kompresor x Saha borulari — gaz
e Fan motoru o Akumulatér y Sivi toplama kabi
f Fan pervanesi p Gaz stop vanasi S1PH Yiksek basing anahtari (otomatik
sifirlamalr)
g Kapiler boru q Sivi stop vanasi
h  Distributor r Elektronik genlesme vanasi —= Sogutucu akisi: sogutma
i Filtreli susturucu s Termistor (sivi) = Sogutucu akisi: 1sitma
j Selenoid vana t Filtre
Montaj kilavuzu DAIKIN 2MXM-A, 3MXM-A, 4AMXM-A, SMXM-A
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