Y DAIKIN

Installationsvejledning

R32 opdelt serie

2MXM40M4V1B

2MXM50M3V1B9
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2MXM40N2V1B Installationsvejledning
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2 Specifikke sikkerhedsanvisninger for installateren

Installation af enhed (se "4 Installation af enheden” [» 16])

ADVARSEL

Installationen skal udferes af en monter, og de valgte
materialer samt installationsmaden skal leve op til kravene
i relevant lovgivning. | Europa anvendes standarden
EN378.

Installationssted (se "4.1 Klargering af
installationsstedet™ [» 16])

PAS PA

= Kontrollér, om installationsstedet kan bzere enhedens
veegt. Forkert installation er farlig. Det kan ogsa
medfgre vibration eller unormal driftsstgj.

= Sorg for tilstreekkelig med plads til service.

= Enheden ma IKKE installeres, sa den er i kontakt med
loftet eller en vaeg, da dette kan medfere vibrationer.

A ADVARSEL

Udstyret skal opbevares i et rum uden konstante
antaendelseskilder (eksempelvis aben ild, gasdrevet udstyr
eller en elvarmer, der er taendt).

Tilslutning af keleror (se "5.2 Forbindelse af kolerar" [» 18])

PAS PA

= Pa brugsstedet ma der ikke svejses eller loddes pa
enheder, som er pafyldt R32 kalemiddel fgr levering.

= Ved installation af kglesystemet skal samling af dele,
hvor mindst den ene del er pafyldt kelemiddel, ske
under hensyntagen til falgende krav:

= | opholdsrum er ikke-permanente samlinger ikke tilladt
for R32 kelemiddel, med undtagelse af samlinger

udfert pa brugsstedet, som forbinder
indendgrsenheden direkte med rgrene. Samlinger
udfert pa brugsstedet, som forbinder

indendgrsenheden direkte med rgrene, skal veere
ikke-permanente.

A ADVARSEL

Tilslut kelergrene sikkert, fgr du starter kompressoren.
Hvis kelergrende IKKE er tilsluttede, og hvis
spaerreventilen er aben, nar kompressoren kgrer, vil der
blive suget luft ind. Dette medferer unormalt tryk i
kelemiddelkredslgbet, hvilket kan medfgre beskadigelse af
udstyret og i veerste fald tilskadekomst.

PAS PA
= Forkert udvidelse af rgr kan medfare kaolegas-leekage.

= Genbrug IKKE regrkraver. Brug nye rerkraver for at
undga laekage af kelemiddelgas.

= Brug de brystmetrikker, der fglger med enheden. Brug
af  andre brystmeatrikker  kan medfere, at
kalemiddelgassen laekker.

Pafyldning af kelemiddel (se "6 Pafyldning af
kelemiddel” [» 20])

ADVARSEL: BRAENDBART MATERIALE

Kglemidlet i denne enhed er let antaendeligt.

A ADVARSEL

Kglemidlet i enheden er let anteendeligt, men leekage
forekommer normalt IKKE. Hvis kglemidlet lsekker inde i
rummet og kommer kontakt med en breender, et
varmeapparat eller et komfur, kan det medfere brand eller
dannelse af skadelige gasser.

Sluk for alle varmekilder med breendbare stoffer, luft ud i
rummet og kontakt den forhandler, hvor du kebte enheden.

Tag IKKE enheden i brug igen, fer en installater er feerdig
med at reparere den del, hvor kglemidlet lsekker.

A ADVARSEL

Rgr ALDRIG direkte ved kglemiddel, der traenger ud ved et
uheld. Dette kan medfere alvorlige sar pa grund af
forfrysninger.

A PAS PA

Tilslut IKKE det indlejrede grenrgr til udendgrsenheden, for
du er feerdig med rgrarbejde pa indendgrsenheden; dette
geelder ogsa ved senere tilslutning af en yderligere
indendgrsenhed.

A ADVARSEL

= Brug kun R32 som kglemiddel. Andre stoffer kan
medfgre eksplosion og brand.

= R32 indeholder fluorholdige drivhusgasser. Dets vaerdi
for globalt opvarmningspotentiale (GWP) er 675. Lad
IKKE disse gasser treenge ud i atmosfeeren.

= Brug ALTID beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller
ved pafyldning af kelemiddel.

A ADVARSEL

= Brug kun R32 som kglemiddel. Andre stoffer kan
medfere eksplosion og brand.

= R32 indeholder fluorholdige drivhusgasser. Dets veerdi
for globalt opvarmningspotentiale (GWP) er 675. Lad
IKKE disse gasser treenge ud i atmosfaeren.

= Brug ALTID beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller
ved pafyldning af kelemiddel.

PAS PA

For at undga, at kompressoren gdelaegges, ma der IKKE
pafyldes mere end den specificerede maengde kglemiddel.

El-installation (se "7 Elektrisk installation™ [» 21])

A PAS PA

Der ma IKKE bruges mineralsk olie pa opkravede dele.
* Ror fra tidligere installationer méa IKKE genbruges.

= Montér ALDRIG en tgrreenhed pa denne R32 enhed
for at forleenge dens levetid. Terrematerialet kan
nedbryde og @delaegge systemet.

A PAS PA

= Brug brystmetrikken fastgjort pa enheden.

= For at undga gasleekage skal du pafere kgleolie
indvendigt pa kraven. Brug kgleolie til R32.

= Samlingerne ma IKKE genbruges.

ADVARSEL

= Al ledningsfgring SKAL foretages af en autoriseret
elektriker og veere i overensstemmelse med relevant
lovgivning.

= Tilslut de elektriske forbindelser til installationen pa
brugsstedet.

= Alle lokalt leverede dele og alle elektriske installationer
SKAL veere i overensstemmelse med relevant
lovgivning.

ADVARSEL
Brug ALTID flerlederkabel til stramforsyning.

2(A)MXM40+50 + 2(A)MXF40+50
R32 opdelt serie
3P600450-2D — 2020.08
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3 Om kassen

A ADVARSEL

Brug en afbryder, der afbryder alle poler, med en
kontaktadskillelse pa mindst 3 mm, med adskillelse af alle
ledere i ledningsfgringen ved overspaending i henhold til
relevant lovgivning.

A ADVARSEL

Hvis stremforsyningskablet beskadiges, SKAL det
udskiftes af producenten, forhandleren eller andre
kvalificerede personer for at undga ulykker.

A ADVARSEL

Tilslut IKKE strgmforsyningsledningen til
indendgrsenheden. Dette kan medfere elektrisk stgd eller
brand.

A ADVARSEL

= Brug IKKE uautoriserede elektriske dele sammen med
dette produkt.

= Lav IKKE forgrening pa stremitilfgrslen til dreenpumpen
osv. fra klemraekken. Dette kan medfare elektrisk stad
eller brand.

A ADVARSEL

Hold ledningerne mellem enhederne veaek fra kobberrgr
uden varmeisolering, da disse rar bliver meget varme.

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

Alle elektriske dele (inklusive termomodstande) far strem
fra streamforsyningen. Rer ikke ved de elektriske dele med
de bare hzender.

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

Afbryd stremforsyningen i mere end 10 minutter, og mal
spaendingen pa terminalerne pa primaerkredsens
kondensatorer eller elektriske komponenter, fgr du udfarer
service. Spaendingen SKAL veere under 50 V DC, fgr man
ma bergre elektriske komponenter. Vedrgrende placering
af terminalerne, se ledningsdiagrammet.

Faerdiggerelse af installation af udendersenheden (se
"8 Faerdiggerelse af installation af udendersenheden™ [» 22])

A FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D
= Kontrollér, at systemet er jordforbundet korrekt.
= Afbryd stremforsyningen for vedligeholdelse.

= Montér  el-boksens  deeksel, fer du slar
strgmforsyningen til.

3 Om kassen

3.1 Udendgrsenhed

3141 Sadan fjernes tilbehoret fra
udendgrsenheden

@Qg@w

Installationsvejledning for udendgrsenhed

b Generelle sikkerhedsforanstaltninger

¢ Maerkat med information om drivhusgasser med tilsaetning
af fluor

—@Q
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d Meaerkat med information om drivhusgasser med tilsaetning
af fluor skrevet pa flere sprog

Dreenmuffe

Pose med skruer (til fastgerelse wire-holderen)
Reduktionsenhed

Energimeerkat

S Q 4 @

4 Installation af enheden

A ADVARSEL

Installationen skal udferes af en monter, og de valgte
materialer samt installationsmaden skal leve op til kravene

i relevant lovgivning. | Europa anvendes standarden
EN378.
4.1 Klargering af installationsstedet

A ADVARSEL

Udstyret skal opbevares i et rum uden Kkonstante
anteendelseskilder (eksempelvis aben ild, gasdrevet udstyr
eller en elvarmer, der er teendt).

411 Krav til udendorsenhedens
installationssted
Veer opmaerksom pa felgende retningslinjer for afstand:
* Vaeg mod 1 side:
>100 >50

<1200

tHtto
e
&

a

(mm)

» Vaeg mod 2 sider:

\HHbI>1oo ﬂ o

50 #a NEEEIN
I >50 =

(mm)

= Vaeg mod 3 sider:

\{{{{b >150

>50 #5 >300

(mm)

a Luftafgang
b Luftindtag

Serg for, at der er 300 mm arbejdsafstand fra loft til enhed og
250 mm til rgr- og el-servicearbejde.

Installationsvejledning
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4 Installation af enheden

4.2 Montering af udendersenheden

4.21 Forberedelse af installationen

Brug vibrationsdeempende gummi (medfalger ikke), hvis der er risiko
for, at vibrationer kan overfgres til bygningen.

Enheden kan installeres direkte pa en betonveranda eller pa et
andet fast underlag, hvis der er god vandafledning.

Klarger 4 saet M8 eller M10 funderingsbolte med mgatrikker og skiver
(medfglger ikke).

Raiin
Il

£
S
o
13N

a Prelplade

b Fremherskende vindretning

¢ Luftafgang
Udendgrsenheden er udelukkende beregnet til udendgrs installation
og til brug ved en omgivende temperatur i falgende omrade:

Koling Opvarmning
-10~46°C DB -15~24°C DB

4.1.2 Yderligere krav til udendgrsenhedens
installationssted i koldt klima

Beskyt udendgrsenheden mod direkte sne, og serg for, at
udendgrsenheden ALDRIG sner til.

(mm)

a 100 mm over forventet hgjde pa snelag

4.2.2 Sadan installeres udendgrsenheden
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A

Der skal altid veere mindst 150 mm fri plads under enheden (300 mm
i omrader med risiko for kraftigt snefald). Kontrollér endvidere, at
enheden er placeret mindst 100 mm over maks. forventet hgjde pa
snelag. Byg om ngdvendigt en ramme, som enheden kan stilles pa.

Se flere detaljer under "4.2 Montering af udendgrsenheden" [» 17]. 4.2.3 Draening
| omrader med kraftigt snefald er det meget vigtigt, at man veelger et BEMAERK
installationssted, hvor sneen IKKE pavirker enheden. Hvis der kan

Hvis enheden installeres i et koldt klima, skal der treeffes

treenge sne ind fra siden, skal du sgrge for, at varmevekslerspolen .
forholdsregler, sa den afgivne kondens IKKE kan fryse.

IKKE pavirkes af sneen. Montér om ngdvendigt en afskaermning
mod sne, eller byg et skur med en forhgjning. BEM/AERK

Hvis udendersenhedens aflgbshuller er daekket af et
monteringselement eller af en gulvflade, skal man placere
ekstra bundstykker <30 mm under udendgrsenhedens
fedder.

2(A)MXM40+50 + 2(A)MXF40+50 DAIKIN Installationsvejledning
R32 opdelt serie 17
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5 Rorinstallation

INFORMATION o 22

Kontakt forhandleren for at fa oplysninger om tilgeengeligt e
tilbehgr. Y

1 Anvend en aftapningsprop til dreening. Hvis temperaturen er hgjere end 30°C, og luftfugtigheden er hgjere

2 Brug en @16 mm slange (medfalger ikke). end 80%, skal tykkelsen pa isolationsmaterialet mindst vaere 20 mm
for at forhindre kondensdannelse pa isolationsmaterialets overflade.

N b
1, ~n
,_| & 513 Kolergrslangde og hgjdeforskel
- —
D:El ¢ Jo kortere kglergr, jo bedre ydelse pa systemet.
/ d ™~ Rerleengden og hgjdeforskellene skal overholde falgende krav.
a Dreenabning Model Min. pakraevet plads
b Bundramme
c Aftapningsprop Klasse 40 1,2m?
d Slange (medfalger ikke) Klasse 50 1,8 m2
Den korteste tilladte leengde pr. rum er 3 m.
5 Rarinstallation Kolerarsleengde til hver enkelt indendgrsenhed |<20 m
Samlet kalergrslaengde <30 m
5.1 Forberedelse af koleror Hojdeforskel Hojdeforskel
mellem udendors- |mellem
51.1 Krav til kelerar og indendgrsenhed |indendersenheder
Udendgrsenheden <15m <7,5m
= Rormateriale: Helvalset kobber deoxideret med phosphorsyre. installeret hgjere end
. Rerdiameter: indendgrsenheden
Klasse 40 Udendgrsenheden <7,5m <15 m
installeret lavere end
Vaeskerar 2% (36,4 mm (1/4") mindst 1
Gasrgr 2% 39,5 mm (3/8") indendgrsenhed
Klasse 50 .
Vasskerar 2% ©6.4 mm (1/4") 5.2 Forbindelse af kgleror
Gasrar 1% 29,5 mm (3/8") FARE: RISIKO FOR FORBRANDING/SKOLDNING
1x @12,7 mm (1/2")
PAS PA

= Haerdningsgrad for rer og vaegtykkelse:

Udvendig Hardningsgrad| Tykkelse ()" = Pa brugsstedet moa der ikke svejses eller Iodd_es pa
. enheder, som er pafyldt R32 kelemiddel fer levering.
diameter (9)
" = Ved installation af kglesystemet skal samling af dele,

6,4 1/4 Udglgdet (O 20,8 ) ) ;

mm ( ") gledet (O) mm > t hvor mindst den ene del er pafyldt kelemiddel, ske
9,5 mm (3/8") - under hensyntagen til falgende krav:
12,7 mm (1/2") = | opholdsrum er ikke-permanente samlinger ikke tilladt

@ Afhaengigt af geeldende lovgivning og enhedens maksimale for R32 kelemiddel, med undtagelse af samlinger
arbejdstryk (se "PS High" pa enhedens typeskilt), kan det veere udfaert pa brugsstedet, som forbinder
ngdvendigt at anvende rgr med en starre vaegtykkelse. indendersenheden direkte med rerene. Samlinger

udfert pa brugsstedet, som forbinder

Det kan veere nedvendigt at anvende reduktionsdele alt efter typen
af indendgrsenhed. Se "5.2.1 Tilslutninger mellem udendgrs- og
indendgrsenheder med brug af reduktionsstykker" [ 19] for

indendgrsenheden direkte med rgrene, skal veere
ikke-permanente.

yderligere oplysninger. é PAS PA
5.1.2 Isolering af kalerar Tilslut IKKE det indlejrede grenrer til udendersenheden, fgr
9 aglero du er feerdig med rgrarbejde pa indendgrsenheden; dette
= Brug polyethylenskum som isoleringsmateriale: geelder ogsa ved senere tilslutning af en yderligere
indendgrsenhed.

= med en varmeoverfgrselshastighed pa mellem 0,041 og
0,052 W/mK (0,035 og 0,045 kcal/mh°C)

ADVARSEL
* med en varmemodstand pa mindst 120°C = Brug kun R32 som kglemiddel. Andre stoffer kan

= Isoleringstykkelse medfere eksplosion og brand.

Ror udvendig Isolering indvendig | Isoleringstykkelse = R32 indeholder fluorholdige drivhusgasser. Dets veerdi

diameter (3,) diameter (9,) (t) for globalt opvarmningspotentiale (GWP) er 675. Lad
6,4 mm (1/4") 8~10 mm =10 mm IKKE disse gasser treenge ud i atmosfzeren.
9,5 mm (3/8") 12~15 mm >13 mm = Brug ALTID beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller
12,7 mm (1/2") 1416 mm >13 mm ved pafyldning af kelemiddel.
Installationsvejledning DAIKIN 2(A)MXMA40+50 + 2(A)MXF40+50
1 8 R32 opdelt serie
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5 Rorinstallation

521 Tilslutninger mellem udendears- og Pafar keleolie pa gevindet pa udgangen pa udendgrsenheden, der
indendersenheder med brug af hvor brystmatrikken spaendes.
reduktionsstykker @ BEMARK
Samlet kapacitet pa indendgrsenheder, der kan tilsluttes denne Brug en passende nggle for at undgd at edeleegge
udendgrsenhed: gevindet pé tilslutningsdelen gennem overspzending af
brystmeatrikken. Pas pa IKKE at spaende meotrikken for
e :(?21?:;2?;‘:1 total meget, da det mindre rgr kan blive beskadiget (ca. 2/3-1x
Ld af normal tilspeending).
2MXM40, 2AMXM40, 2AMXF40, |<6.0 kW
2MXF40 . . .
5.2.2 Tilslutning af kelerer til udendgrsenheden
2MXM50, 2AMXM50, 2AMXF50, |<8.5 kW
2MXF50 = Rorlangde. Hold rerfaringen pa brugsstedet sa kort som muligt.
Udgang Klasse Reduktionsdel = Rorbeskyttelse. Beskyttelse af rerferingen pa brugsstedet mod
beskadigelse.
2MXM40, 2AMXM40
A 15, 20, 25, 35 — A ADVARSEL
B 15, 20, 25, 35 — Tilslut kelergrene sikkert, for du starter kompressoren.
Hvis keolergrende IKKE er tilsluttede, og hvis
il spaerreventilen er aben, nar kompressoren kgrer, vil der
A 25,35 — blive suget luft ind. Dette medfgrer unormalt tryk i
B 25,35 — kelemiddelkredslabet, hvilket kan medfere beskadigelse af
SMXF40 udstyret og i veerste fald tilskadekomst.
A 20, 25, 35 — 1 Slut kelemiddelforbindelsen fra indendgrsenheden il
B 20. 25 35 _ vaeskespaerreventilen pa udendgrsenheden.
2MXM50, 2AMXM50 22y lI
A 15, 20, 25, 35, 42@ | — a I
B 15, 20, 25, 35 142 b I
42,50 — ° —c
2AMXF50 a
A 25,35 — b
B 25, 35 1+2
2MXF50
A 20, 25, 35 — a Vaeskespaerreventil
b Gasspeerreventil
B 20, 25, 35 1+2 ¢ Serviceabning
© Brug ekstraudstyr. 2 Slut gasmiddelforbindelsen fra  indendersenheden il
Reduktionsdel type Tilslutning gasspeerreventilen pa udendarsenheden.
1 \ 12,7 mm — @9,5 mm @ BEMARK
e .

QQ Det anbefales, at kolergrene mellem indenders- og
udendgrsenheden installeres i en kanal, eller at kalergrene
omvikles med afslutningstape.

E D

| 5.3 Kontrol af kelergrene
2 \ @12,7 mm — @9,5 mm
AN :
\, 5.3.1 Sadan kontroller du for laekager
BEMARK
=4 Enhedens maksimale arbejdstryk ma IKKE overskrides (se
\ “PS High” pa enhedens typeskilt).

Eksempel pa tilslutning: BEMAERK

= Tilslutning af et @9,5 mm rer til en @12,7 mm gasrersudgang Brug en testveeske, der kan boble, som anbefales af din
a b ¢ d e forhandler. Brug ikke saebevand, da det kan fa

| | | - brystmeatrikkerne til at revne (seebevand kan indeholde
]\Lmn |h Tl“ - ' salt, der opsuger fugt, som sa fryser til, nar rgrene bliver
— - - —- + - kolde) ogleller som far kravesamlingerne til at ruste
1 (seebevand kan indeholde ammoniak, der har en

korroderende effekt mellem den loddede brystmatrik og

a Udendgrsenhed udgang kobberkraven).
b Reduktionsdel type 1
¢ Reduktionsdel type 2 1 Fyld nitrogengas p& systemet op til et malt tryk pa mindst
d  Brystmetrik til @12,7 mm 200 kPa (2 bar). Det anbefales at pafere tryk pa 3000 kPa
e Roarfgring mellem enheder . .
(30 bar) for at kunne finde sma laekager.
2(A)MXM40+50 + 2(A)MXF40+50 DAIKIN Installationsvejledning
R32 opdelt serie 1 9
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6 Pafyldning af kelemiddel

2 Kontroller for laekager ved at pafgre et bobletestmiddel pa alle
forbindelser.

3 Led al kveelstofgas ud.

5.3.2 Sadan udferes vakuumterring

@ BEM/ERK

Tilslut vakuumpumpen til begge serviceabninger pa
vaeskespaerreventilen.

1 Lav vakuum i systemet, indtil trykket pa manifolden viser
-0,1 MPa (-1 bar).

2 Lad det sta i 4-5 minutter, og kontrollér trykket:

Hvis trykket ... Sa...
Ikke aendres

Der er ingen fugt i systemet.
Proceduren er faerdig.

Jges Der er fugt i systemet. Ga til
neeste trin.

3 Lav vakuum i systemet i mindst 2 timer med et manifoldtryk pa
-0,1 MPa (-1 bar).

4 Efter at have slaet pumpen FRA skal du kontrollere trykket i
mindst 1 time.

5 Hvis du IKKE nar malvakuum, eller du IKKE KAN opretholde
vakuum i 1 time, skal du gere fglgende:

= Kontrollér for laekager igen.

A ADVARSEL

= Man ma ikke gennembore eller breende dele, der har
veeret i kontakt med kglemidlet.

= Brug IKKE andre renggringsmaterialer eller -midler for
at gore afrimningen hurtigere en dem, der anbefales af
producenten.

= Vaer opmeerksom pa, at kelemidlet i systemet er lugtfrit.

A ADVARSEL

Kglemidlet i enheden er let anteendeligt, men laekage
forekommer normalt IKKE. Hvis kglemidlet leekker inde i
rummet og kommer kontakt med en braender, et
varmeapparat eller et komfur, kan det medfere brand eller
dannelse af skadelige gasser.

Sluk for alle varmekilder med braendbare stoffer, luft ud i
rummet og kontakt den forhandler, hvor du kegbte enheden.

Tag IKKE enheden i brug igen, fgr en installatgr er feerdig
med at reparere den del, hvor kglemidlet laekker.

A ADVARSEL

Ror ALDRIG direkte ved kalemiddel, der treenger ud ved et
uheld. Dette kan medfere alvorlige sar pa grund af
forfrysninger.

6.2 Sadan bestemmes den yderligere

» Udfer vakuumtgrring igen. kalemiddelmengde
@ BEM/ERK Hvis den samlede Sa...
y Sgrg for at abne stopventilen efter installation af rerfering Iale(ngde pa
og vakuumtgrring. Hvis systemet kgres med lukket ventil, LS OBl
kan kompressoren blive gdelagt. <20 m Tilfgj IKKE ekstra kelemiddel.
>20 m R=(Total leengde (m) pa veeskergr—
20 m)x0,020
6 Péfy|dn|ng af kelemiddel R=Ekstra kelemiddel (kg) (rundes ned/op i

enheder af 0,1 kg)

6.1 Om kglemiddel

Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser. Gasser ma
IKKE slippes ud i atmosfaeren.

Kglemiddeltype: R32
Veerdi for globalt opvarmningspotentiale (GWP): 675

INFORMATION

Rearleengde er envejslaengden for veeskergrene.

6.3 Sadan beregnes hele
efterfyldningsmangden

@ BEMAERK

Relevant lovgivning vedrgrende drivhusgasser med
tilsaetning af fluor kreever, at den pafyldte maengde pa
enheden er angivet bade i vaegt og CO, aekvivalent.

Formel til beregning af maengden i CO, akvivalente
tons: GWP veerdi for kalemiddel x samlet maengde pafyldt
kalemiddel [i kg] / 1000

Kontakt din installater for yderligere oplysninger.

A ADVARSEL: BRENDBART MATERIALE

Kglemidlet i denne enhed er let antaendeligt.

ADVARSEL: SVAGT ANTANDELIGT MATERIALE

Kglemidlet i denne enhed er let antaendeligt.

A ADVARSEL

Udstyret skal opbevares i et rum uden Kkonstante
anteendelseskilder (eksempelvis aben ild, gasdrevet udstyr
eller en elvarmer, der er taendt).

INFORMATION

Hvis fuldstaendig efterfyldning er nedvendig, er den
samlede maengde kelemiddel: den fabrikspafyldte
meengde af kolemiddel (se enhedens typeskilt) + den
fastslaede ekstra meengde.

6.4 Pafyldning af ekstra kelemiddel

ADVARSEL

= Brug kun R32 som kglemiddel. Andre stoffer kan
medfere eksplosion og brand.

= R32 indeholder fluorholdige drivhusgasser. Dets veerdi
for globalt opvarmningspotentiale (GWP) er 675. Lad
IKKE disse gasser treenge ud i atmosfzeren.

= Brug ALTID beskyttelseshandsker og sikkerhedsbiriller
ved pafyldning af kglemiddel.

Forudsatning: For du pafylder kelemiddel, skal du se efter, om
kolergret er tilsluttet og kontrolleret (laekagetest og vakuumtarring).

1 Slut kelemiddelcylinderen til serviceabningen.

2 Pafyld den ekstra kelemiddelmaengde.

Installationsvejledning
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7 Elektrisk installation

3 Abn gasspeerreventilen.

6.5

Sadan fastgores maerkaten om
fluorholdige drivhusgasser

1 Meerkaten udfyldes som folger:

M Contains i gl gases a

RXXX] @[ Jo——b
S —T—

(2]
9 90+0-= |kg ——d
| ﬂ,ﬁl Gv::t;kg = tCOeq-— e

a Hvis der medfglger en maerkat med information om
drivhusgasser med tilsaetning af fluor skrevet pa flere
sprog (se tilbehar), skal man tage delen med det
relevante sprog og saette den pa for oven ved a.

b Fabrikkens pafyldning af kelemiddel: se fabriksskiltet pa

enheden

Ekstra meengde pafyldt kelemiddel

Totalt pafyldte mesengde kelemiddel

e Mangde udledninger af drivhusgasser med
tilsaetning af fluor ud af den totale kalemiddelpafyldning
udtrykt som tons CO,-aekvivalent.

GWP = Globalt opvarmningspotentiale

o0

ADVARSEL

= Brug IKKE uautoriserede elekiriske dele sammen med
dette produkt.

= Lav IKKE forgrening pa stremtilferslen til dreenpumpen
osv. fra klemraekken. Dette kan medfere elektrisk stad
eller brand.

A ADVARSEL

Hold ledningerne mellem enhederne veek fra kobberrgr
uden varmeisolering, da disse rar bliver meget varme.

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

Alle elektriske dele (inklusive termomodstande) far strem
fra stremforsyningen. Rer ikke ved de elektriske dele med
de bare heender.

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

Afbryd stremforsyningen i mere end 10 minutter, og mal
spaendingen pa terminalerne pa primzerkredsens
kondensatorer eller elektriske komponenter, fgr du udfarer
service. Spaendingen SKAL vaere under 50 V DC, fgr man
ma bergre elektriske komponenter. Vedrerende placering
af terminalerne, se ledningsdiagrammet.

®

f
BEMARK

Relevant lovgivning vedrgrende drivhusgasser med
tilseetning af fluor kraever, at den pafyldte meengde pa
enheden er angivet bade i veegt og CO, aekvivalent.

Formel til beregning af maengden i CO, akvivalente
tons: GWP veerdi for kalemiddel x samlet maengde pafyldt
kalemiddel [i kg] / 1000

Anvend den GWP veerdi, der er angivet pa kelemiddel-
meerkaten.

2 Seet etiketten pa indersiden af udendgrsenheden naer gas- og

veeskestopventilerne.

7

Elektrisk installation

Py

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

A

ADVARSEL

Ledninger og kabler skal installeres i henhold til nationale
bestemmelser.

A

ADVARSEL
Brug ALTID flerlederkabel til stramforsyning.

DB1 diodebro
S90 termomodstand stremfgrende ledning
LED A

S40 varme-overbelastningsrelee stremfgrende ledning
S20 (hvid) rum A, elektronisk ekspansionsventil spole
S21 (red) rum B, elektronisk ekspansionsventil spole
S80 (hvid) 4-vejs ventil, stik til stramfgrende ledning
S70 blaesermotor stremfarende ledning

S99 last tilstand opvarmning

S91 (red) termomodstand vaeske, stremfarende ledning
S92 (hvid) termomodstand gas, stremfgrende ledning
Multimeter (jeevnspaendingsomrade)

_R - TQ 5D 20T D

71 Specifikationer for
standardledningskomponenter

Q ADVARSEL UL
f ingsk i 220~240 V
Brug en afbryder, der afbryder alle poler, med en S;Qm orsyningska  Spaending 0-240
kontaktadskillelse pa mindst 3 mm, med adskillelse af alle Fase 1~
ledere i ledningsfgringen ved overspaending i henhold til Frekvens 50 Hz
relevant lovgivning. Ledningstype 3-leder kabel 2,5 mm?
A ADVARSEL HO5RN-F (60245 IEC 57)
Hvis stremforsyningskablet beskadiges, SKAL det HO7RN-F (60245 IEC 66)
udskiftes af producenten, forhandleren eller andre 3-leder kabel 4,0 mm?
kvalificerede personer for at undga ulykker.
HO7RN-F (60245 IEC 66)
A ADVARSEL Kabel til indbyrdes forbindelse 4-leder kabel 1,5 mm? eller
Tislut  IKKE  stremforsyningsledningen til (indendarsudendars) 2,5 mm” og anvendes i
indendgrsenheden. Dette kan medfere elektrisk sted eller 220~240V
brand. HO5RN-F (60245 IEC 57)
Anbefalet hovedafbryder 16 A
2(A)MXM40+50 + 2(A)MXF40+50 DAIKIN Installationsvejledning
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8 Faerdiggerelse af installation af udendersenheden

Komponent

Gaengs stremstyret afbryder SKAL felge relevante

forskrifter

7.2 Tilslutning af el-ledninger til
udendgrsenheden

1 Fjern el-boksens daeksel (2 skruer).
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2 Tilslut ledningerne mellem indendgrs- og udendgrsenhederne
saledes, at det passer med numrene pa klemmerne.
Symbolerne for rgr og ledninger skal passe.

3 Serg for at forbinde korrekte ledninger med korrekte rum (A til
A, B il B).

Klemme til rum (A, B)

Afbryder

Fejlstromsafbryder
Strgmforsyningsledning
Forbindelsesledning til rum (A, B)
Ledningsholder

-~ Q0T O

Speaend klemskruerne fast med en stjerneskruetraekker.
Kontrollér, at ledningerne ikke slipper ved at traekke let i dem.

Fastggr ledningsholderen, sa terminalerne ikke belastes.

N o a b

For ledningerne gennem
beskyttelsespladen.

udskeeringen i bunden af

8 Kontrollér, at el-ledningerne ikke bergrer gasrgrene.

f D RO @ D O®O © N
B[®[®
[ 7

9 Montér el-boksens daeksel og servicedzekslet.

8 Faerdiggerelse af installation
af udendgrsenheden

8.1 Faerdiggoerelse af installation af
udendgrsenheden

A FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D
= Kontrollér, at systemet er jordforbundet korrekt.
= Afbryd stremforsyningen far vedligeholdelse.

= Montér el-boksens
strgmforsyningen til.

deeksel, for du slar

1 Isoler og fastger kelergrene og kablerne pa fglgende made:

Gasror

Gasrgrsisolering

Forbindelsesledning

Ledningsfering pa stedet (hvis relevant)
Veaeskerar

Vaeskergrsisolering

g Montagetape

-0 Q0T

2 Monter servicedaekslet.

9 Konfiguration

9.1 Om indstilling til hindring af
ECONO-drift

Denne indstilling afbryder input-styresignalet fra brugerinterfacet.

Brug denne indstilling, hvis du gnsker at blokere for modtagelse af

input-styresignaler  (kgling/opvarmning) fra indendgrsenhedens
brugerinterface.

9.1.1 Aktivering af indstilling til hindring af
ECONO-drift
Forudsaetning: Hovedstremforsyningen SKAL veere slukket (off).
1 Fjern toppladen pa udendgrsenheden (2 skruer i siderne)

2 Fjern deekslet over el-boksen ved at fgre det til siden. Pas pa
ikke at bgje el-boksens krog.

3 Afbryd jumperen (J23).

Installationsvejledning
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9 Konfiguration

a Topplade
b Daeksel pa el-boks
¢ El-boks
d  Printkort
e Printkort-jumpere
4 Montér el-boksens deeksel og toppladen og sla

stremforsyningen til.

9.2 Om Stgjsvag drift nat

Funktionen  Stgjsvag drift nat reducerer driftsstgjen pa
udendgrsenheden om natten. Dette reducerer enhedens
kelekapacitet. Forklar Stgjsvag drift nat til kunden og find ud af, om
kunden gnsker at anvende denne tilstand.

9.21 Aktivering af Stgjsvag drift nat

Forudsaetning: Hovedstremforsyningen SKAL veere slukket (off).

1 Fjern toppladen og el-boksens daeksel pa udendgrsenheden
(se "9.1.1 Aktivering af indstilling til hindring af ECONO-
drift" [» 22])

2 Afbryd jumperen J6.

NN
R PP R

©):
TTT8

©YYYY Y

3 Montér topladen og deekslet pa el-boksen.

9.3.1 Aktivering af last tilstand opvarmning

1 Fjern toppladen (2 skruer) og frontpladen (8 skruer).

2 For at indstille last tilstand opvarmning skal du fijerne S99
stikket.

3 Seet stikket i igen for at gendanne varmepumpe-tilstanden
(kgling/opvarmning).

=
a Frontplade

b Topplade

¢ S99 stik
Tilstand S99 stik
Varmepumpe (kgling/ Tilsluttet
opvarmning)
Kun opvarmning Afbrudt

4 Saet toppladen og frontpladen pa igen.

PAS PA

Nar du saetter deekslet pa el-boksen pa igen, skal du passe
pa ikke at klemme ledningen til bleesermotoren.

9.3 Om last tilstand opvarmning

Last tilstand opvarmning begraenser enheden til varmedrift.

INFORMATION

Tvungen drift er ogsa tilgeengelig ved opvarmning.

9.4 Om standby-elsparefunktionen

Standby-elsparefunktionen:

= afbryder stremforsyningen til udendgrsenheden og,

= aktiverer standby-elsparefunktionen pa indendgrsenhederne.
Standby-elsparefunktionen fungerer pa felgende enheder:
FTXM, FTXP, FTXJ, FVXM, ATXF

Hvis der anvendes en anden indendgrsenhed, skal stikket til
standby-elsparefunktionen seettes i.

Standby-elsparefunktionen er sat pa off ved levering.

9.4.1 Sadan taendes standby-elsparefunktionen
Forudsaetning: Hovedstremforsyningen SKAL veere slukket (off).
1 Fjern servicedaekslet.

2 Afbryd det separate stik til standby-elsparefunktionen.

(M ° |

==

3 Sla hovedstremforsyningen til.

2(A)MXM40+50 + 2(A)MXF40+50
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10 Ibrugtagning

10 Ibrugtagning

@ BEMAERK

Enheden skal ALTID kere med termomodstande og/eller
tryksensorer/kontakter. Hvis IKKE, kan kompressoren
breende sammen.

10.1  Kontrolliste for ibrugtagning

Kontrollér punkterne nedenfor efter installation af enheden. Efter
endt kontrol skal enheden lukkes. Start enheden igen, nar den er
blevet lukket.

O] Indendgrsenheden er monteret korrekt.

O] Udendgrsenheden er monteret korrekt.

(] Systemet er korrekt jordet, og jordterminalerne er
speendt.

O] Forsyningsspandingen svarer til den spaending, der er
angivet pa enhedens identifikationsmaerkat.

] Der er INGEN lgse forbindelser eller beskadigede
elektriske komponenter i elboksen.

] Der er INGEN beskadigede komponenter eller klemte
ror inde i indendgrs- og udendgrsenhederne.

] Der er INGEN lzekage af kelemiddel.

] Kolergrene (gas og veeske) er varmeisolerede.

O] Den korrekte rorstgrrelse er installeret, og rerene er
isoleret korrekt.

(] Stopventilerne (gas og veeske) pa udendarsenheden er
helt abne.

Draen

L]

Kontrollér, at det afledte vand flyder jeevnt.
Mulig konsekvens: Kondensvand kan dryppe.

] Indendgrsenheden modtager signalerne fra
brugerinterfacet.

] De specificerede ledninger anvendes til
forbindelseskablet.

] Kontrollér, at sikringer, afbrydere, eller de lokalt
installerede beskyttelsesindretninger er af den stgrrelse
og type, som er angivet i dette dokument, og at de IKKE
omgas.

] Kontrollér, om markeringerne (rum A~E) pa ledninger og
ror passer for hver indendgrsenhed.

O] Kontrollér, om indstilling af prioriteret rum er sat til 2 eller
flere rum. Bemeerk, at varmtvandsgeneratoren til multi-
enheder, eller hybriden med multi-enheder ikke ma
veelges som prioriteret rum.

10.2 Tjekliste under ibrugtagning

] Sadan udfgres kontrol af ledningsferingen.

] Séadan udfgres en udluftning.

] Sadan udfgres en testkersel.

10.3 Testkorsel og afprevning

] Fer du pabegynder testkgrslen, skal du male speendingen
pa primeersiden af sikkerhedsafbryderen.

O Kontrollér, om alle rer og ledninger er forbundet korrekt.

] Stopventilerne (gas og veeske) pa udendgrsenheden er
helt abne.

Initialisering af multisystemet kan vare flere minutter afhaengigt af
antal indendgrsenheder og anvendt udstyr.

10.3.1 Sadan udfores en testkorsel

Forudsatning: Stremforsyningen SKAL veere inden for det
specificerede omrade.

Forudsaetning: Testkarslen kan udfares i kale- eller varmedrift.

Forudsaetning: Foretag testkarslen i henhold til indendgrsenhedens
betjeningsvejledning for at sikre, at alle funktioner og dele fungerer
korrekt.

1 Veelg den lavest programmerbare temperatur i kgledrift. Veelg
den hgjest programmerbare temperatur i varmedrift.

2 Mal temperaturen pa indendgrsenhedens indgang og udgang,
nar enheden har kert i ca. 20 minutter. Forskellen ber veere
mere end 8°C (kgling) eller 15°C (opvarmning).

3 Kontrollér farst driften pa hver enhed for sig, derefter samtidig
drift af alle indendgrsenheder. Kontrollér bade varme- og
kaledrift.

4 Efter endt testkgrsel skal du indstille temperaturen til et normalt
niveau. | kgledrift: 26~28°C, i varmedrift: 20~24°C.

INFORMATION

= Testkegrslen kan afbrydes om ngdvendigt.

= Efter at enheden er slaet FRA, kan den ikke startes
igen i 3 minutter.

= | keledrift kan der dannes frost pa gasspeerreventilen
eller pa andre dele. Dette er normalt.

INFORMATION

= Selv nar enheden er slukket, bruges der strem.

= Nar stremmen ftilsluttes igen efter en strgmafbrydelse,
karer enheden igen i den tilstand, der var valgt forud.

11 Bortskaffelse

@ BEMAERK

Prov ikke selv at afmontere systemet: afmontering af
systemet, handtering af kglemiddel, olie og andre dele
SKAL veere i overensstemmelse med gaeldende
lovgivning. Enhederne SKAL behandles pa steder seerligt
beregnet hertil med henblik pa genbrug og genvinding.

12 Tekniske data

= Seneste reviderede udgaver af den medfelgende dokumentation
kan veere tilgeengelige pa regionens Daikin websted (offentligt
tilgeengeligt).

= En revideret komplet udgave af seneste tekniske data er
tilgeengelig pa Daikin Business Portal (autentificering pakraevet).

Installationsvejledning

24

DAIKIN

2(A)MXM40+50 + 2(A)MXF40+50
R32 opdelt serie
3P600450-2D - 2020.08



12 Tekniske data

12.1  Ledningsdiagram =i iy el
L*R Reaktor
12.1.1 Felles ledningsdiagram forklaring M* Stepmotor
Se enhedernes ledningsdiagram vedr. anvendte dele og numre. M*C Kompressormotor
Delnumre er skrevet med arabertal i stigende reekkefelge for hver M*F Bleesermotor
del og er vist i overblikket nedenfor med symbolet " i koden for M*P Draenpumpemotor
delen. M*S Drejemotor
Symbol |Betydning Symbol |Betydning MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Magnetrelee
__~__ |Afbryder @ Jordforbindelse N Neutral
‘b/_ n=* N=* Antal passager gennem
ferritkerne
— PAM Impulsamplitudemodulation
- Tilslutning Beskyttelsesjording (skrue) PCB* Printkort
ez &9,[}|Stik @ Ensretter PM* Effektmodul
L Jord e Relaforbindelse PS Stremforsyning med omformer
- - " - - PTC* PTC termomodstand
“-HCHCW-- | Ledningsfering pa @ Kortslutningsforbindelse : ,
stedet Q* Isoleret port bipoleer transistor
—+— Siki KI 1eET)
ikrin - emme
9 Q*C Afbryder
T@E Indendgrsenhed Klemraekke QDI KLM Fejlstromsafbryder
.f j: Udendgrsenhed |0 @ Ledningsklemme QL Overbelastningsbeskyttelse
GUTDOOR Q*M Termokontakt
X Gaengs Q*R Gaengs stromstyret afbryder
_)/ stremstyret R* Modstand
fl
afbryder R*T Termomodstand
Symbol |Farve Symbol Farve RC Modtager
BLK Sort ORG Orange S*C Endestopafbryder
BLU Bla PNK Lysergd S*L Svemmerafbryder
BRN Brun PRP, PPL Lilla S*NG Kglemiddel-laekagedetektor
GRN Grgn RED Raed S*NPH Trykfeler (haj)
GRY Gra WHT Hvid S*NPL Trykfeler (lav)
YLW Gul S*PH, HPS* Trykafbryder (hgj)
Symbol Betydning z*il' Irykafbryder (tav)
AP Printkort o Fermo:t"j
* t'
BS* Trykknap ON/ OFF, driftskontakt . sw “_ft'g edssensor
BZ, H*O Summer SA\{*V’F1v;/ grl skonta(l;.t o
c* Kondensator SR*’ WLU S.verslpaer;tlngsa eder
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*,  |Forbindelse, stik ’ fgnaimodtager
HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, Ss* Veelgeromskifter
V, W, X*A, K*R_*, NE SHEET METAL Fast plade med klemraekke
D*, V*D Diode TR Transformer
DB* Diodebro TC, TRC Sender
DS* DIP-omskifter V* R*V Varistor
E*H Varmeenhed V*R Diodebro, isoleret port bipoleer
FU*, F*U, (karakteristika, se Sikring transistor (l(.;BT)
printkortet i enheden) strgmforsyningsmodul
FG* Forbindelse (ramme stel) WRC Tradlgs fiernbetjening
H* Ledningsnet X Klemme
H*P, LED*, VL Kontrollampe, lysdiode XM Klemraekke (blok)
HAP Lysdiode (servicemonitor gran) Y*E Elektronisk ekspansionsventil
I
HIGH VOLTAGE Hejspaending spole
- Y*R, Y*S Omstyrende magnetventil spole
IES Intelligent eye foler
- - Z*C Ferritkerne
IPM* Intelligent stremforsyningsmodul 2 7F St
* tojfilt
K'R, KCR, KFR, KHUR, K'M | Magnetrelse ‘ pjiiter
L Speendingsfgrende
L* Spole
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12 Tekniske data

12.2

Rordiagram: Udendgrsenhed

Komponent PED kategori klassificering:

2MXM50, 2AMXM50, 2AMXF50, 2MXF50

9.5CuT

g 7.9CuT

7.9CuT

C
(¢

4.8CuT

4.8CuT

9.5CuT

= Haijtrykskontakter: kategori IV

= Kompressor: kategori Il

= Andre komponenter: se PED artikel 4, afsnit 3
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4-vejs ventil TIL: opvarmning
Hejtrykskontakt med automatisk nulstilling
Daemper

Termomodstand ved afgangsrer
Kompressor

Akkumulator

Forgreningsrar

Termomodstand (gas)
Gasspeerreventil

Rorfering pa brugssted (gas)
Rerfgring pa brugssted (vaeske)
Veaeskespaerreventil
Termomodstand (veeske)

Filter

Motordrevet ventil

Deemper

Termomodstand udenders lufttemperatur
Varmeveksler

Blaesermotor

Kglemiddelflow: kaling
Kglemiddelflow: opvarmning
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9.5CuT =T (127CuT)_
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