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2 Instrucciones de seguridad especificas para el instalador

2 Instrucciones de seguridad
especificas para el instalador

Respete siempre las siguientes instrucciones y normativas de
seguridad.

Instalacién de la unidad (consulte "4 Instalacion de la
unidad” > 16])

A ADVERTENCIA

La instalacion debe correr a cargo de un instalador y los
materiales y la instalacion deben ajustarse a la legislacion
en vigor. En Europa, la EN378 es la norma aplicable.

Lugar de instalacion (consulte "4.1 Preparacion del lugar de
instalacion™ [» 16])

A PRECAUCION

= Compruebe si la ubicacion donde esta instalada la
unidad puede soportar su peso. Una instalacion
deficiente es peligrosa. Puede provocar vibraciones o
ruidos de funcionamiento anormales.

= Disponga de suficiente espacio para el mantenimiento.

= NO instale la unidad de forma que esté en contacto
con el techo o la pared, puesto que se pueden producir
vibraciones.

A ADVERTENCIA

El aparato debe almacenarse en una habitaciéon en la que
no haya fuentes de ignicién funcionando continuamente
(ejemplo: llamas, un aparato a gas funcionando o un
calentador eléctrico en funcionamiento).

Conexion de las tuberias de refrigerante (consulte "5.2 Cémo
conectar las tuberias de refrigerante” [» 19])

A PRECAUCION

* No se admite cobresoldadura o soldadura en la obra
en unidades con carga de refrigerante R32 durante el
envio.

= Durante la instalacion del sistema de refrigerante, la
uniéon de componentes con, al menos, uno de ellos
cargado, debe llevarse a cabo teniendo en cuenta los
siguientes requisitos:

= dentro de espacios ocupados las uniones que no
sean permanentes no estan permitidas para el
refrigerante R32, salvo para las uniones de obra que
conectan directamente la unidad interior a las
tuberias. Las uniones de obra que conectan
directamente las tuberias a las unidades interiores
deben ser de tipo no permanente.

A PRECAUCION

= NO utilice aceite mineral en la pieza abocardada.
= NO reutilice tuberias de instalaciones anteriores.

= NUNCA instale un secador en esta unidad R32 a fin de
proteger su vida util. EI material de secado puede
disolverse y dafar el sistema.

A PRECAUCION

= Utilice la tuerca abocardada fijada a la unidad.

= Para evitar fugas de gas, aplique aceite refrigerante
solo en la superficie interior de la parte abocardada.
Utilice aceite de refrigeracion para el R32.

= NO reutilice las juntas.

A ADVERTENCIA

Conecte la tuberia de refrigerante firmemente antes de
poner en marcha el compresor. Si la tuberia de
refrigerante NO esta conectada y la valvula de cierre esta
abierta, el aire se aspirara cuando el compresor entre en
funcionamiento. Esto provocara una presién anémala en el
ciclo de refrigeracion, lo que podria provocar, a su vez,
darios materiales e incluso lesiones personales.

A PRECAUCION

Un abocardado incompleto podria provocar fugas de
gas refrigerante.

= NO vuelva a utilizar el abocardado. Utilice abocardados
nuevos para evitar fugas de gas refrigerante.

= Utilice las tuercas abocardadas que se suministran con
la unidad. Si se utilizan tuercas abocardadas diferentes
puede producirse una fuga de gas refrigerante.

Carga de refrigerante (consulte "6 Carga de
refrigerante” [» 21])

& ADVERTENCIA: MATERIAL INFLAMABLE

El refrigerante dentro de la unidad es ligeramente
inflamable.

A PRECAUCION

NO conecte la tuberia en ramificacion integrada a la
unidad exterior si s6lo se estan realizando trabajos de
instalacion de tuberias sin conectar la unidad interior para,
posteriormente, afiadir otra unidad interior.

ADVERTENCIA

El refrigerante dentro del sistema es ligeramente
inflamable, pero normalmente NO presenta fugas. En caso
de producirse fugas en la habitacion, si el refrigerante
entra en contacto con un quemador, un calentador o un
hornillo de cocina, se pueden producir incendios o humos
nocivos.

Apague cualquier sistema de calefaccién por combustion,
ventile la habitacion y pdéngase en contacto con el
distribuidor donde adquirié la unidad.

NO utilice la unidad hasta que un técnico de servicio
confirme que el componente por donde se ha producido la
fuga de refrigerante se haya reparado.

ADVERTENCIA

= Utilice solamente R32 como refrigerante. Otras
sustancias pueden provocar explosiones y accidentes.

= El refrigerante R32 contiene gases fluorados de efecto
invernadero. Su potencial de calentamiento global
(GWP) es 675. NO vierta estos gases a la atmosfera.

= Cuando cargue refrigerante, utilice SIEMPRE guantes
protectores y gafas de seguridad.

ADVERTENCIA

En caso de fuga accidental, NUNCA toque directamente el
refrigerante. Podria sufrir heridas serias por congelamiento
de los tejidos.

ADVERTENCIA

= Utilice solamente R32 como refrigerante. Otras
sustancias pueden provocar explosiones y accidentes.

= El refrigerante R32 contiene gases fluorados de efecto
invernadero. Su potencial de calentamiento global
(GWP) es 675. NO vierta estos gases a la atmosfera.

= Cuando cargue refrigerante, utilice SIEMPRE guantes
protectores y gafas de seguridad.
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3 Acerca de la caja

A PRECAUCION

Para evitar una averia en el compresor, NO cargue mas
refrigerante del indicado.

Instalacién eléctrica (consulte "7 Instalacion eléctrica™ [y 22])

A ADVERTENCIA

» Los trabajos de cableado DEBEN confiarse a un
electricista autorizado y DEBEN cumplir con la
normativa en vigor.

= Realice las conexiones eléctricas en el cableado fijo.

= Todos los componentes que se suministren en el lugar
de instalacion y el montaje eléctrico DEBEN cumplir la
normativa vigente.

A ADVERTENCIA

Utilice SIEMPRE un cable multiconductor para los cables
de alimentacion.

A ADVERTENCIA

Utilice un disyuntor de desconexién omnipolar con una
separacion de contacto de al menos 3 mm que
proporcione una desconexion total en condiciones de
sobretension de categoria Ill.

A ADVERTENCIA

Si el cable de suministro resulta dafiado, DEBERA ser
sustituido por el fabricante, su agente o técnico cualificado
similar para evitar peligros.

A ADVERTENCIA

NO conecte la alimentacion eléctrica a la unidad interior.
Esto podria producir descargas eléctricas o incendios.

A ADVERTENCIA

= NO utilice componentes eléctricos adquiridos
localmente dentro del producto.

= NO realice ninguna derivacion de suministro eléctrico
para la bomba de drenaje, etc. desde el bloque de
terminales. Esto podria producir descargas eléctricas o
incendios.

A ADVERTENCIA

Mantenga el cableado de interconexion lejos de los tubos
de cobre sin aislamiento térmico, puesto que dichos tubos
estaran muy calientes.

PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCION

Todos los componentes eléctricos (incluidos los
termistores) se energizan mediante la alimentacion
eléctrica. NO los toque con las manos desnudas.

PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCION

Desconecte el suministro eléctrico durante mas de
10 minutos y mida la tension en los terminales de los
condensadores del circuito principal o en los componentes
eléctricos antes de realizar las tareas de mantenimiento.
La tension DEBE ser inferior a 50 V de CC antes de que
pueda tocar los componentes eléctricos. Para conocer la
ubicacion de los terminales, consulte el diagrama de
cableado.

Finalizacion de la instalacion de la unidad exterior (consulte
"8 Finalizacion de la instalacion de la unidad exterior” [» 23])

A PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCION

= Asegurese de que el sistema esté conectado a tierra
correctamente.

= Desconecte la alimentacion eléctrica antes de realizar
el mantenimiento.

= Instale la cubierta de la caja de conexiones antes de
conectar la alimentacion eléctrica.

3 Acerca de la caja

3.1 Unidad exterior

311 Extraccion de los accesorios de la unidad
exterior

a b c d e f g h

1%

1x 1% |1x 1% 1%

a Manual de instalacién de la unidad exterior

b Precauciones generales de seguridad

c Etiqueta de informacion relativa a gases fluorados de
efecto invernadero

d Etiqueta multilinglie de informacién relativa a gases
fluorados de efecto invernadero

e Toma de drenaje

f Bolsa de tornillos (para fijar el dispositivo de retencion del
cable)

g Conjunto del reductor

h  Etiqueta energética

\ =l
T

sl@l »

4 Instalacion de la unidad

A ADVERTENCIA

La instalacién debe correr a cargo de un instalador y los
materiales y la instalacion deben ajustarse a la legislacion
en vigor. En Europa, la EN378 es la norma aplicable.

4.1 Preparacion del lugar de
instalaciéon

A ADVERTENCIA

El aparato debe almacenarse en una habitacién en la que
no haya fuentes de ignicién funcionando continuamente
(ejemplo: llamas, un aparato a gas funcionando o un
calentador eléctrico en funcionamiento).

411 Requisitos para el lugar de instalacion de
la unidad exterior

Tenga en cuenta las siguientes pautas de espacio:

= Orientacion hacia la pared, 1 lado:

Manual de instalacién
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4 Instalacion de la unidad

>100

<1200

tttto

&

= Orientacion hacia la pared, 2 lados:

“t t t ib[>100

———
~E=

= Orientacion hacia la pared, 3 lados:

Wt b+ 4B [>150

—————
~E

(mm)

a Salida de aire

b Entrada de aire
Deje 300 mm de espacio de trabajo bajo la superficie del techo y
250 mm para el mantenimiento de las tuberias y de los
componentes eléctricos.

a Placa deflectora
b Direccion de viento preponderante
c Salida de aire

La unidad exterior ha sido disefiada para su instalacion exclusiva en
exteriores y para funcionar en un rango de temperatura ambiente:

Modo Modo calefaccion
refrigeracion

-10~46°C BS —15~24°C BS

41.2 Requisitos para el emplazamiento de
instalacion de la unidad exterior en climas
frios

Proteja la unidad exterior de nevadas directas y tenga cuidado de no
dejar NUNCA que la unidad exterior quede cubierta por la nieve.

Cubierta para la nieve

Pedestal

Direccién de viento preponderante
Salida de aire

Q0T

Se recomienda dejar, al menos, 150 mm de espacio libre debajo de
la unidad (300 mm en zonas con fuertes nevadas). Ademas,
asegurese de que la unidad esté colocada, como minimo, a 100 mm
por encima del maximo nivel de nieve previsto. Si es necesario,
construya un pedestal. Consulte "4.2 Montaje de la unidad
exterior" [» 17] para obtener mas detalles.

En zonas con nevadas abundantes, es muy importante instalar la
unidad en un lugar que NO se vea afectado por la nieve. Si existe la
posibilidad de nevadas laterales, asegurese de que el serpentin del
intercambiador de calor esté resguardado de la nieve. Si es
necesario, instale una cubierta para la nieve y un pedestal.

4.2 Montaje de la unidad exterior

4.21 Como proporcionar una estructura de
instalacion

Utilice una goma antivibracién (suministro independiente) en casos
donde las vibraciones puedan transmitirse al edificio.

La unidad puede instalarse directamente sobre una base de
hormigén u otra base estable si las condiciones de drenaje son
buenas.

Prepare 4 juegos de pernos de anclaje M8 o M10, tuercas y
arandelas (suministro independiente).

2(A)MXM40+50 + 2(A)MXF40+50
Serie Split R32
3P600450-2D — 2020.08

DAIKIN

Manual de instalacion

17



5 Instalacion de las tuberias
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a 100 mm por encima del nivel de nieve previsto

4.2.2 Como instalar la unidad exterior
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4.2.3 Coémo habilitar un drenaje adecuado

@ AVISO

Si la unidad se instala en un clima frio, tome las medidas
necesarias para que el condensado evacuado NO PUEDA
congelarse.

@ AVISO

Si los orificios de drenaje estan tapados por una base de
montaje o por la superficie del suelo, coloque soportes de
<30 mm bajo los pies de la unidad exterior.

d Tubo flexible (suministro independiente)

5 Instalacion de las tuberias

5.1 Preparacion de las tuberias de
refrigerante

511 Requisitos de las tuberias de refrigerante

= Material de las tuberias: Cobre sin uniones desoxidado con
acido fosférico.

= Diametro de tuberias:

Clase 40

Tuberia de liquido 2x 36,4 mm (1/4")

Tuberia de gas 2x #9,5 mm (3/8")

Clase 50

Tuberia de liquido 2% 36,4 mm (1/4")

Tuberia de gas 1% 9,5 mm (3/8")
1x @12,7 mm (1/2")

= Grado de temple y espesor de pared de la tuberia:

Diametro Grado de Espesor (1)@
exterior (@) temple

6,4 mm (1/4 Recocido (0) 20,8 mm N
pulgadas) @.L
9,5 mm (3/8

pulgadas)

12,7 mm (1/2
pulgadas)

@ En funcion de la normativa en vigor y de la maxima presion de
funcionamiento de la unidad (consulte "PS High" en la placa de
identificacion de la unidad), puede que sea necesario un mayor
grosor de tuberia.

Puede que sea necesario el uso de reductores en funcién de la
unidad interior. Consulte "5.2.1 Conexiones entre unidades
exteriores e interiores mediante reductores" [» 19] para obtener
mas informacion.

51.2 Aislamiento de las tuberias de
refrigerante
= Utilice espuma de polietileno como material de aislamiento:

= con un coeficiente de transferencia de calor entre 0,041 y
0,052 W/mK (0,035 y 0,045 kcal/mh°C)

= con una resistencia térmica de al menos 120°C

= Grosor del aislamiento

P Diametro exterior de| Diametro interior Grosor del
INFORMACION la tuberia (9,) del aislamiento (@) aislamiento (t)
Para obtener informacién sobre las opciones disponibles, 6,4 mm (1/4 8~10 mm >10 mm
poéngase en contacto con su distribuidor. p’ulgadas) -
1 Para realizar el drenaje utilice un tapon de drenaje. 9,5 mm (3/8 12~15 mm >13 mm
2 Utilice un tubo flexible de @16 mm (suministro independiente). pulgadas)
b 12,7 mm (1/2 14~16 mm 213 mm
2 h a Ji pulgadas)
- e ! PN t
d——— <
a Conexién para drenaje
b  Estructura inferior
c Tapon de drenaje
Manual de instalacion DAIKIN 2(A)MXMA40+50 + 2(A)MXF40+50
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5 Instalacion de las tuberias

Si la temperatura asciende por encima de los 30°C y la humedad
relativa es superior al 80%, el espesor del material de aislamiento
debera ser de al menos 20 mm para evitar que se forme
condensacion sobre la superficie de aislamiento.

51.3 Diferencia de altura y longitud de la
tuberia de refrigerante

Cuanto mas corta sea la tuberia de refrigerante mejor sera el
rendimiento del sistema.

Las diferencias de altura y longitud de tuberia deben cumplir con los
siguientes requisitos.

ADVERTENCIA

= Utilice solamente R32 como refrigerante. Otras
sustancias pueden provocar explosiones y accidentes.

= El refrigerante R32 contiene gases fluorados de efecto
invernadero. Su potencial de calentamiento global
(GWP) es 675. NO vierta estos gases a la atmosfera.

= Cuando cargue refrigerante, utilice SIEMPRE guantes
protectores y gafas de seguridad.

5.2.1 Conexiones entre unidades exteriores e
interiores mediante reductores

Modelo Espacio minimo necesario
Clase de capacidad total de la unidad interior que puede
2
Clase 40 1.2m conectarse a esta unidad:
2
Clase 50 1.8m Unidad exterior Clase de capacidad total de la
La longitud minima admisible por habitacion es 3 m. unidad interior
Longitud de tuberia de refrigerante quevaa |£20m 2MXM40, 2AMXMA0, 2AMXF40, |<6,0 kW
cada unidad interior 2MXF40
Longitud total de la tuberia de refrigerante <30m 2MXMS0, 2AMXMS0, 2AMXF50, |<8,5 kW
2MXF50
Diferencia de altura |Diferencia de altura
entre la unidad entre la unidad Puerto Clase Reductor
exterior y la unidad |interior y la unidad 2MXM40, 2AMXM40
interior interior A 15, 20, 25, 35 —
Unidad exterior <15m <7,5m B 15, 20, 25, 35 —
instalada .mas larrlb.a 2AMXF40
que la unidad interior
Unidad exterior <75m <15m A 25,35 —
instalada mas abajo B 25, 35 —
que, al menos, 1 2MXF40
unidad interior A 20, 25, 35 —
i i B 20, 25, 35 —
5.2 Cémo conectar las tuberias de 2MXM50, 2AMXMS0
refrigerante A 15, 20, 25, 35, 42 | —
PELIGRO:  RIESGO  DE  QUEMADURAS/ B 15,20, 25,35 1+2
ABRASAMIENTO 42,50 —
PRECAUCION 2ANXESO
A A 25,35 —
= No se admite cobresoldadura o soldadura en la obra B 25 35 142
en unidades con carga de refrigerante R32 durante el ’
envio. 2MXF50
= Durante la instalacion del sistema de refrigerante, la A 20, 25, 35 _
unién de componentes con, al menos, uno de ellos B 20, 25, 35 142
cargado, debe llevarse a cabo teniendo en cuenta los @ Utilice el accesorio opcional.
siguientes requisitos:
Tipo de reductor Conexion

= dentro de espacios ocupados las uniones que no
sean permanentes no estan permitidas para el
refrigerante R32, salvo para las uniones de obra que
conectan directamente la unidad interior a las
tuberias. Las uniones de obra que conectan
directamente las tuberias a las unidades interiores
deben ser de tipo no permanente.

A PRECAUCION

NO conecte la tuberia en ramificacion integrada a la
unidad exterior si s6lo se estan realizando trabajos de
instalacion de tuberias sin conectar la unidad interior para,
posteriormente, afiadir otra unidad interior.

1 @12,7 mm — @9,5 mm

e
7

éi%

2 \ @12,7 mm — @9,5 mm

A
\
£

Ejemplo de conexién:

= Conexion de una tuberia de @9,5 mm a un puerto de conexién
para una tuberia de gas de @12,7 mm
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5 Instalacion de las tuberias

T T T d ¢ 5.3 Comprobacioén de las tuberias de

7TLWH] N N 5! — | refrigerante

S NAEEEE — — — . -

_ 5.31 Cémo comprobar si hay fugas

a Puerto de conexién de la unidad exterior
b Reductor tipo 1 @ AVISO
¢ Reductor tipo 2 L. . Lo .
d Tuerca abopcardada para @12,7 mm NO supere la presion de trabajo maxima de la unidad
e Cableado entre unidades (véase “PS High” en la placa de especificaciones de la
Aplique una capa de aceite refrigerante a la conexion roscada de la unidad).
unidad exterior donde va acoplada la tuerca abocardada. AVISO
@ AVISO Asegurese de usar el producto espumante para deteccion
Utilice una llave dinamométrica adecuada para no dafar el de f‘{93§ recomendafio por su distribuidor. No utilice agua
roscado de conexion al apretar demasiado la tuerca con jabon, que podria provocar la fractura de las tuercas
abocardada. Tenga cuidado de NO apretar en exceso la abocardadas (el agua con jabon puede contener sal que
tuerca o de lo contrario, el tubo mas pequefio podria absorbe la humedad que se congelara cuando baje la
resultar dafiado (aproximadamente 2/3-1x del par normal). temperatura de la tuberia), y/o causar corrosién de las

uniones abocardadas (el agua con jabén puede contener
amoniaco que produce un efecto corrosivo entre la tuerca

5.2.2 Coémo conectar las tuberias de abocardada de latén y el abocardado del tubo de cobre).

refrigerante a la unidad exterior

1 Cargue el sistema con nitrogeno hasta una presion de
= Longitud de la tuberia. Mantenga la tuberia de obra lo més corta mandmetro de 200 kPa (2 bar). Se recomienda una
posible. presurizacion a 3000 kPa (30 bar) para detectar pequefias

= Proteccion de la tuberia. Proteja la tuberia de obra frente a fugas.

darios fisicos. 2 Compruebe si hay fugas aplicando una solucién capaz de
formar burbujas a todas las conexiones.
A ADVERTENCIA

Conecte la tuberia de refrigerante firmemente antes de
poner en marcha el compresor. Si la tuberia de
refrigerante NO esta conectada y la valvula de cierre esta

3 Descargue todo el nitrégeno.

5.3.2 Coémo realizar un secado por vacio

abierta, el aire se aspirara cuando el compresor entre en AVISO
funcionamiento. Esto provocara una presién anémala en el @
ciclo de refrigeracion, lo que podria provocar, a su vez, Conecte la bomba de vacio a ambos puertos de servicio
danos materiales e incluso lesiones personales. de las valvulas de cierre de gas.
1 Conecte la conexion de refrigerante liquido desde la unidad 1 Haga vacio en el sistema hasta que la presiéon del colector
interior a la valvula de cierre de liquido de la unidad exterior. indique -0,1 MPa (-1 bar).
=m=ﬂj] 2 Déjelo asi durante 4 o 5 minutos y compruebe la presion:
a i Si la presion... Entonces...
I No cambia No hay humedad en el
b sistema. Este procedimiento
a °© — ¢ ha terminado.
Aumenta Hay humedad en el sistema.
b Vaya al siguiente paso.
3 Haga vacio en el sistema durante al menos 2 horas hasta una
presion del colector de —0,1 MPa (-1 bar).
a Valvula de cierre de liquido 4 Después de DESACTIVAR la bomba, compruebe la presion
b Valvula de cierre de gas
¢ Conexién de servicio durante al menos 1 hora.
2 Conecte la conexion de refrigerante gaseoso desde la unidad 5 Si NO se alcanza el vacio pretendido o NO se PUEDE
interior a la valvula de cierre de gas de la unidad exterior. mantener el vacio durante 1 hora, realice lo siguiente:
= Compruebe de nuevo si se producen fugas.
AVISO ) .
= Vuelva a realizar el secado de vacio.
Se recomienda que la tuberia de refrigerante entre la
unidad interior y la unidad exterior se instale dentro de un AVISO
conducto o enrollarla con cinta aislante. Asegurese de abrir la valvula de cierre de liquido después
de instalar la tuberia y realizar el vacio. Poner en
funcionamiento el sistema con la valvula cerrada puede
romper el compresor.
Manual de instalacion DAIKIN 2(A)MXMA40+50 + 2(A)MXF40+50
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6 Carga de refrigerante

6 Carga de refrigerante

6.1 Acerca del refrigerante

Este producto contiene gases fluorados de efecto invernadero. NO
vierta gases a la atmésfera.

Tipo de refrigerante: R32
Valor del potencial de calentamiento global (GWP): 675

@ AVISO

La normativa aplicable sobre gases fluorados de efecto
invernadero requiere que la carga de la unidad se indique
en peso y en toneladas de CO, equivalentes.

Foérmula para calcular la cantidad de toneladas de CO,
equivalentes: Valor GWP del refrigerante x carga de
refrigerante total [en kg] / 1000

Péngase en contacto con su instalador para obtener mas
informacion.

A ADVERTENCIA: MATERIAL INFLAMABLE

El refrigerante dentro de la unidad es ligeramente
inflamable.

ADVERTENCIA: MATERIAL MODERADAMENTE
INFLAMABLE

El refrigerante dentro de la unidad es ligeramente
inflamable.

6.2 Como determinar la cantidad de
refrigerante adicional

Si la longitud de Entonces...
tuberia de liquido

total es...

<20m NO afiada refrigerante adicional.

>20 m R=(longitud total (m) de la tuberia de
liquido—20 m)x0,020

R=Carga adicional (kg) (redondeada en
unidades de 0,1 kg)

INFORMACION

Se considera que la longitud de la tuberia es la longitud de
la tuberia de liquido medida en un sentido.

6.3 Como determinar la cantidad de
recarga completa

INFORMACION

Si es necesaria una recarga completa, la carga total de
refrigerante es: la carga de refrigerante de fabrica (véase
la placa de especificaciones técnicas) + la carga adicional
determinada.

A ADVERTENCIA

El aparato debe almacenarse en una habitacion en la que
no haya fuentes de ignicién funcionando continuamente
(ejemplo: llamas, un aparato a gas funcionando o un
calentador eléctrico en funcionamiento).

A ADVERTENCIA

= NO perfore ni queme las piezas del ciclo de
refrigerante.

= NO utilice materiales de limpieza ni ningin otro medio
para acelerar el proceso de desescarche que no sea el
recomendado por el fabricante.

= Tenga en cuenta que el refrigerante dentro del sistema
es inodoro.

A ADVERTENCIA

El refrigerante dentro del sistema es ligeramente
inflamable, pero normalmente NO presenta fugas. En caso
de producirse fugas en la habitacion, si el refrigerante
entra en contacto con un quemador, un calentador o un
hornillo de cocina, se pueden producir incendios o0 humos
nocivos.

Apague cualquier sistema de calefaccién por combustion,
ventile la habitacion y poéngase en contacto con el
distribuidor donde adquirié la unidad.

NO utilice la unidad hasta que un técnico de servicio
confirme que el componente por donde se ha producido la
fuga de refrigerante se haya reparado.

A ADVERTENCIA

En caso de fuga accidental, NUNCA toque directamente el
refrigerante. Podria sufrir heridas serias por congelamiento
de los tejidos.

6.4 Carga de refrigerante adicional

ADVERTENCIA

= Utilice solamente R32 como refrigerante. Otras
sustancias pueden provocar explosiones y accidentes.

= El refrigerante R32 contiene gases fluorados de efecto
invernadero. Su potencial de calentamiento global
(GWP) es 675. NO vierta estos gases a la atmosfera.

= Cuando cargue refrigerante, utilice SIEMPRE guantes
protectores y gafas de seguridad.

Prerrequisito: Antes de cargar el refrigerante, asegurese de haber
conectado y comprobado la tuberia de refrigerante (prueba de fugas
y secado de vacio).

1 Conecte el cilindro de refrigerante a la conexion de servicio.
2 Cargue la cantidad de refrigerante adicional.

3 Abra la valvula de cierre de gas.

6.5 Coémo fijar la etiqueta de gases
fluorados de efecto invernadero

1 Rellene la etiqueta de la siguiente manera:

M Contains i gases a

RXXX] @< Jka——b
GWP: XXX e=:kg N c

(2]
I] 9 9+0-= kg ——d
GWP xkg _|
¥ 1000 tcozeq — €

a Sise suministra una etiqueta multilinglie para los gases
fluorados de efecto invernadero (consulte accesorios),
despegue el idioma que corresponda y péguela encima
de a.

b Carga de refrigerante de fabrica, consulte la placa de

identificacion de la unidad

Cantidad de refrigerante adicional cargada

Carga total de refrigerante

e Cantidad de gases fluorados de efecto invernadero

de la carga de refrigerante total expresada en toneladas
de CO, equivalentes.

Qo0
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7 Instalacion eléctrica

f GWP = Global warming potential (Potencial de
calentamiento global)

@

AVISO

La normativa aplicable sobre gases fluorados de efecto
invernadero requiere que la carga de la unidad se indique
en peso y en toneladas de CO, equivalentes.

Formula para calcular la cantidad en toneladas de CO,
equivalentes: valor GWP del refrigerante x carga de
refrigerante total [en kg] / 1000

Utilice el valor GWP que se menciona en la etiqueta de
carga de refrigerante adicional.

PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCION

Desconecte el suministro eléctrico durante mas de
10 minutos y mida la tensiéon en los terminales de los
condensadores del circuito principal o en los componentes
eléctricos antes de realizar las tareas de mantenimiento.
La tension DEBE ser inferior a 50 V de CC antes de que
pueda tocar los componentes eléctricos. Para conocer la
ubicacion de los terminales, consulte el diagrama de

cableado.

2 Peque la etiqueta en el interior de la unidad exterior cerca de

las valvulas de cierre de gas y liquido.

7

Instalacion eléctrica

N

PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCION

A

ADVERTENCIA

El aparato debe instalarse de acuerdo con la normativa
sobre cableado nacional.

A

ADVERTENCIA

Utilice SIEMPRE un cable multiconductor para los cables
de alimentacion.

A

ADVERTENCIA

Utilice un disyuntor de desconexién omnipolar con una
separacion de contacto de al menos 3 mm que
proporcione una desconexion total en condiciones de
sobretension de categoria lll.

ADVERTENCIA

Si el cable de suministro resulta dafiado, DEBERA ser
sustituido por el fabricante, su agente o técnico cualificado
similar para evitar peligros.

EEE —1 a b
H;E__']—d

®©Q0TQ

DB1 puente de diodos
S90 cable conductor del termistor
LED A
S40 cable conductor del relé de sobrecarga térmica
S20 (blanco) bobina de la valvula de expansion

electronica de la habitacion A

-

de la habitacién B

«

de 4 vias

_—R———

S21 (rojo) bobina de la valvula de expansion electrénica
S80 (blanco) conector del cable conductor de la valvula

S70 cable conductor del motor del ventilador

S99 blogueo de calefaccion

S91 (rojo) cable conductor del termistor de liquido
S92 (blanco) cable conductor del termistor de gas
Multimetro (rango de tensién de CC)

71 Especificaciones de los
componentes de cableado
estandar

ADVERTENCIA

NO conecte la alimentacion eléctrica a la unidad interior.
Esto podria producir descargas eléctricas o incendios.

Componente

ADVERTENCIA

= NO utilice componentes
localmente dentro del producto.

eléctricos  adquiridos

= NO realice ninguna derivacion de suministro eléctrico
para la bomba de drenaje, etc. desde el bloque de
terminales. Esto podria producir descargas eléctricas o
incendios.

Cable de
suministro
eléctrico

Tensién

220~240V

Fase

1~

Frecuencia

50 Hz

Tipo de cable

Cable de 3 nucleos 2,5 mm?
HO5RN-F (60245 IEC 57)
HO7RN-F (60245 IEC 66)

Cable de 3 nucleos 4,0 mm?
HO7RN-F (60245 IEC 66)

ADVERTENCIA

Mantenga el cableado de interconexion lejos de los tubos
de cobre sin aislamiento térmico, puesto que dichos tubos
estaran muy calientes.

Cable de interconexion

(interior«<>exterior)

Cable de 4 nucleos 1,5 mm?
02,5 mm?y aplicable para
220~240V

HO5RN-F (60245 IEC 57)

Interruptor automatico recomendado

16 A

PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCION

Todos los componentes eléctricos (incluidos los
termistores) se energizan mediante la alimentacion
eléctrica. NO los toque con las manos desnudas.

Dispositivo de corriente residual

DEBEN cumplir con la
normativa vigente

7.2

Como conectar el cableado

eléctrico a la unidad exterior

1 Retire la tapa de la caja de conexiones (2 tornillos).
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8 Finalizacion de la instalacion de la unidad exterior
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2 Conecte los cables entre la unidad interior y la exterior,
haciendo coincidir los niumeros de los terminales. Asegurese de
que los simbolos para las tuberias y el cableado coincidan.

3 Asegurese de conectar el cableado correcto a la habitacién
correcta (A a A, B aB).

Terminal para la habitacién (A, B)

Disyuntor de circuito

Disyuntor de fugas a tierra

Cableado de la fuente de alimentacion

Cable de interconexién para la habitacion (A, B)
Dispositivo de retencion de los cables

-~0 Q0T

4 Apriete los tornillos de los terminales con firmeza mediante un
destornillador de estrella.

5 Compruebe que los cables no se desconecten tirando de ellos
con cuidado.

6 Asegurese de fijar firmemente el dispositivo de retenciéon del
cable para que no haya demasiada tension externa sobre los
terminales.

7 Pase el cable a través del recorte en la parte inferior de la placa
de proteccion.

8 Asegurese de que el cableado eléctrico no entre en contacto
con la tuberia de gas.

s D o®e 0| ([0 oo ® A
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9 Vuelva a colocar la tapa de la caja de conexiones y la tapa de
servicio.

8 Finalizacion de la instalacion
de la unidad exterior

8.1 Como finalizar la instalacion de la
unidad exterior

A PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCION

= Asegurese de que el sistema esté conectado a tierra
correctamente.

= Desconecte la alimentacion eléctrica antes de realizar
el mantenimiento.

= Instale la cubierta de la caja de conexiones antes de
conectar la alimentacion eléctrica.

1 Aisle y fije la tuberia de refrigerante y los cables de la siguiente
manera:

Tuberia de gas

Aislamiento del tuberia de gas
Cable de interconexion

Cableado en la obra (si procede)
Tuberia de liquido

Aislamiento de la tuberia de liquido
Cinta aislante

Q ®Q0O0TQ

2 Instale la tapa de servicio.

9 Configuration

9.1 Acerca del ajuste de prohibicién
del modo ECONO

Este ajuste deshabilita la sefial de control de entrada de la interfaz
de usuario. Utilice este ajuste cuando desee bloquear la recepcion
de los controles de entrada (refrigeracion/calefaccion) desde las
interfaces de usuario de la unidad interior.

9.1.1 Coémo activar el ajuste de prohibicion del
modo ECONO
Prerrequisito: El suministro eléctrico principal debe estar apagado.

1 Retire la placa superior de la unidad exterior (2 tornillos a los
lados)

2 Retire la tapa de la caja de componentes eléctricos
deslizandola. Tenga cuidado de no doblar el gancho de la caja
de componentes eléctricos.

3 Corte el jumper (J23).
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9 Configuration

Placa superior

Tapa de la caja de componentes eléctricos
Caja de componentes eléctricos

PCB

Junpers de la PCB

©OQ 0T O

4 Vuelva a instalar la tapa de la caja de componentes eléctricos y
la placa superior en el orden inverso y conecte la alimentacion
eléctrica.

9.2 Acerca del modo silencioso
nocturno

El funcionamiento en modo silencioso nocturno reduce el ruido de

funcionamiento de la unidad exterior durante la noche. Esto reducira

la capacidad de refrigeracion de la unidad. Explique al cliente como

ajustar el modo de funcionamiento silencioso nocturno y pregunte al
cliente si desea utilizar este modo.

9.2.1 Como activar el modo silencioso
nocturno

Prerrequisito: El suministro eléctrico principal debe estar apagado.

1 Retire la placa superior y la tapa de la caja de componentes
eléctricos de la unidad exterior (consulte "9.1.1 Cémo activar el
ajuste de prohibicion del modo ECONQO" |» 23])

2 Corte el jumper J6.

Clle]|< e
AR
R R R RN

111%
RRACRCRORORD)

3 Retire la placa superior y la tapa de la caja de componentes
eléctricos.

A PRECAUCION

Cuando vuelva a instalar la tapa de la caja de
componentes eléctricos, tenga cuidado de no pellizcar el
cable conductor del motor del ventilador.

9.3 Acerca del bloqueo del modo de
calefaccién

El bloqueo de modo de calefaccién limita la unidad a funcionamiento
en calefaccion.

9.3.1 Coémo activar el bloqueo del modo de
calefaccién

1 Retire la placa superior (2 tornillos) y la placa delantera (8
tornillos).

2 Para establecer el bloqueo en modo de calefaccion, retire el
conector S99.

3 Para restablecer el modo de bomba de calor (refrigeracion/
calefaccion), vuelva a conectar el conector.

a Placa delantera
b  Placa superior
c Conector S99

Modo Conector S99
Bomba de calor (refrigeracién, |Conectado
calefaccion)

Solo calefaccion Desconectado

4 Vuelva a instalar la placa superior y la placa delantera.

INFORMACION

El funcionamiento forzado también esta disponible en el
modo de calefaccion.

9.4 Acerca de la funcion de ahorro de
electricidad en espera

La funcién de ahorro de electricidad en espera:
= DESCONECTA la alimentacion eléctrica de la unidad exterior y,

= CONECTA la funcion de ahorro de electricidad en espera de la
unidad interior.

La funcién de ahorro de electricidad en espera funciona con las
siguientes unidades:

FTXM, FTXP, FTXJ, FVXM, ATXF

Si se utiliza otra unidad interior, el conector para la funciéon de
ahorro de electricidad en espera debe conectarse.

La funcién de ahorro de electricidad en espera se desconecta antes
del envio.
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10 Puesta en marcha

9.4.1 Como activar la funcion de ahorro de
electricidad en espera
Prerrequisito: El suministro eléctrico principal debe estar apagado.
1 Retire la tapa de servicio.

2 Desconecte el conector selectivo de ahorro de electricidad en
espera.

3 Encienda la fuente de alimentacion principal.

10 Puesta en marcha

@ AVISO

Maneje SIEMPRE la unidad con los termistores y/o
sensores/interruptores de presion. Si NO lo hace, el
compresor podria quemarse.

10.1 Lista de comprobacion antes de la
puesta en servicio

Tras haber instalado la unidad, debe comprobar los siguientes
puntos en primer lugar. Una vez que haya comprobado todos los
puntos, debe cerrar la unidad. Después de cerrar la unidad,
enciéndala.

] Los fusibles, interruptores automaticos o dispositivos
de proteccion instalados localmente estan instalados de
acuerdo con este documento y NO deben derivarse.

] Compruebe si las marcas (habitacion A~E) del cableado y
las tuberias coinciden en todas las unidades interiores.

(] Compruebe si el ajuste de asignacion de habitacién

principal esta configurado para 2 o mas habitaciones.
Tenga en cuenta que el generador de ACS para Multi o
Hybrid para Multi no deben seleccionarse como
habitacién principal.

10.2 Lista de comprobacion durante la
puesta en marcha

(] Realizar una comprobacién de cableado.

Coémo realizar una purga de aire.

[l

(] Cémo realizar una prueba de funcionamiento.

10.3 Prueba de funcionamiento

(] Antes de comenzar la prueba de funcionamiento, mida la
tension en el lado principal del disyuntor de seguridad.

] La tuberia y el cableado coinciden.

(] Las valvulas de cierre (gas y liquido) de la unidad
exterior estan completamente abiertas.

(] La unidad interior esta correctamente montada.

La unidad exterior esta correctamente montada.

El sistema esta correctamente conectado a tierra y los
terminales de conexion a tierra estan bien apretados.

El voltaje del suministro eléctrico se corresponde al de
la etiqueta de identificacion de la unidad.

NO existen conexiones flojas ni componentes eléctricos
dafados en la caja de conexiones.

NO existen componentes dafados ni tubos aplastados
dentro de la unidad interior o exterior.

NO hay fugas de refrigerante.

Los tubos de refrigerante (gas y liquido) estan aislados
térmicamente.

Se ha instalado el tamafio de tubo correcto y los tubos
estan correctamente aislados.

Las valvulas de cierre (gas y liquido) de la unidad
exterior estan completamente abiertas.

O/ o0 ogjojgigigig

Drenaje
Asegurese de que el drenaje fluya sin problemas.

Posible consecuencia: El agua de condensacion puede
gotear.

] La unidad interior recibe una sefal desde la interfaz de
usuario.

(] Los cables especificados se utilizan para el cable de
interconexion.

La inicializacién del sistema Multi puede tardar varios minutos
dependiendo del numero de unidades interiores y opciones
utilizadas.

10.3.1 Como realizar una prueba de

funcionamiento

Prerrequisito: El suministro eléctrico debe estar comprendido
dentro del rango especificado.

Prerrequisito: La prueba de funcionamiento se puede llevar a cabo
en modo de refrigeracién o de calefaccién.

Prerrequisito: La prueba de funcionamiento debe realizarse de
acuerdo con el manual de funcionamiento de la unidad interior para
garantizar el correcto funcionamiento de todas las funciones y
componentes.

1 En el modo de refrigeracion, seleccione la temperatura
programable mas baja. En el modo de calefaccion, seleccione
la temperatura programable mas alta.

2 Mida la temperatura en la entrada y en la salida de la unidad
interior después de dejar la unidad funcionando durante unos
20 minutos. La diferencia debe ser superior a 8°C
(refrigeracion) o 15°C (calefaccion).

3 Primero compruebe el funcionamiento de cada unidad
individualmente y a continuacién, compruebe el funcionamiento
simultaneo de todas las unidades interiores. Compruebe la
operacion de calefaccion y de refrigeracion.

4 Una vez concluida la prueba de funcionamiento, ajuste la
temperatura en un nivel normal. En modo de refrigeracion:
26~28°C, en modo de calefaccion: 20~24°C.
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11 Tratamiento de desechos

INFORMACION

= La prueba de funcionamiento se puede desactivar si es
necesario.

= Después de APAGAR la unidad, ésta no arrancara de
nuevo hasta transcurridos 3 minutos.

= Durante la operacién de refrigeracion puede formarse
escarcha en la valvula de cierre de gas o en ofras
partes. Esto no se considera un error.

INFORMACION

= Incluso si se APAGA la unidad, esta consume
electricidad.

= Cuando se reanuda la alimentacion eléctrica después
de un fallo de alimentacién, el modo seleccionado
anteriormente se reanudara.

11 Tratamiento de desechos

@ AVISO

NO intente desmontar el sistema usted mismo: el
desmantelamiento del sistema, asi como el tratamiento del
refrigerante, aceite y otros componentes, debe ser

efectuado de acuerdo con las normas vigentes. Las

unidades DEBEN ser tratadas en instalaciones
especializadas para su reutilizaciéon, reciclaje 'y
recuperacion.

12 Datos técnicos

= Hay disponible un subconjunto de los datos técnicos mas
recientes en el sitio web regional Daikin (accesible al publico).

= Hay disponible un conjunto completo de los datos técnicos mas
recientes en el Daikin Business Portal (autenticacion necesaria).

12.1 Diagrama de cableado

12.1.1 Leyenda del diagrama de cableado

unificado

Para los componentes y numeracion correspondientes, consulte el

Simbolo [Significado Simbolo |Significado
_j/ Dispositivo de
corriente residual

Simbolo |Color Simbolo Color

BLK Negro ORG Naranja

BLU Azul PNK Rosa

BRN Marrén PRP, PPL Morado

GRN Verde RED Rojo

GRY Gris WHT Blanco

YLW Amarillo

Simbolo Significado

A*P Placa de circuito impreso

BS* Botén pulsador de encendido/
apagado, interruptor de
funcionamiento

BZ, H*O Zumbador

c* Condensador

AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*,

HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U,

V, W, X*A, K*R_*, NE

Conexion, conector

D*, V*D Diodo

DB* Puente de diodos
DS* Interruptor DIP
E*H Calefactor

FU*, F*U, (para conocer las Fusible

caracteristicas, consulte la PCB
dentro de la unidad)

FG* Conector (tierra de bastidor)
H* Arnés de cables

H*P, LED*, V*L Luz piloto, diodo emisor de luz
HAP Diodo luminiscente (monitor de

servicio verde)

HIGH VOLTAGE

Alta tensién

IES

Sensor Intelligent Eye

IPM*

Modulo de alimentacion
inteligente

K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M

Relé magnético

. : - L Energizado
diagrama de cableado de la unidad. La numeracién de componentes " -
en numeros arabigos es en orden ascendente para cada L Bobina
componentes y se representa en la descripcion debajo de "*" en el L*R Reactor
cédigo de componente. M* Motor paso a paso
Simbolo [Significado Simbolo |Significado M*C Motor del compresor
J Qisygntor de @ Protector de tierra M*F Motor del ventilador
-b/— cireuito M*P Motor de la bomba de drenaje
M*S Motor swing
—
— MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Relé magnético
- Conexion Conexion de tierra (tornillo) N Neutro
es<=- &3} Conector @ Rectificador n=*, N=* Numero de pasos a través del
J,— Tierra (- Conector del relé nicleo de ferrita
— — — PAM Modulacion de amplitud de
-l W--|Cableado de obra @ Conector de cortocircuito impulsos
——F |Fusible o Terminal PCB* Placa de circuito impreso
_@_ Unidad interior 1 Regleta de terminales PM Madulo de alimentacion
INDOOR PS Suministro eléctrico de
,_ﬁ Unidad exterior o e Abrazadera para cables conmutacion
OUTDOOR PTC* Termistor PTC
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12 Datos técnicos

Simbolo Significado Simbolo Significado
Q* Transistor bipolar de puerta SHEET METAL Chapa fijada a una regleta de
aislada (IGBT ) terminales
Q*C Disyuntor de circuito TR Transformador
Q*DI, KLM Disyuntor de fugas a tierra TC, TRC Transmisor
QL Protector de sobrecarga V*, R*V Varistor
Q*M Interruptor térmico V*R Puente de diodos, transistor
Q*R Dispositivo de corriente residual bipolar de puerta aislada (IGBT)
- - madulo de alimentacién
R* Resistencia
- WRC Control remoto inalambrico
R*T Termistor
X* Terminal
RC Receptor -
— X*M Regleta de terminales (bloque)
S*C Interruptor de limite
oL | 4e flotad Y*E Bobina de la véalvula de
nterruptor de flotador expansion electronica
S*™NG Detlecmon de fugas de Y*R, Y*S Bobina de la valvula solenoide
refrigerante de inversion
S*NPH Sensor de presion (alta) 7*C Ntcleo de ferrita
S*NPL Sensor de presion (baja) ZF. Z*F Filtro de ruido
S*PH, HPS* Presostato (alta)
S*PL Presostato (baja . . .
(baja) 12.2 Diagrama de tuberias: unidad
S*T Termostato .
exterior
S*RH Sensor de humedad
S*W, SW* Interruptor de funcionamiento Clasificacion de categorias PED de los componentes:
SA* F1S Disipador de sobrevoltajes = Presostatos de alta: categoria IV
SR*, WLU Receptor de sefial = Compresor: categoria Il
SS* Interruptor de seleccion = Otros componentes: consulte PED articulo 4, parrafo 3
2MXM50, 2AMXM50, 2AMXF50, 2MXF50
r---———"—"""""""7""—"7/"—/—// ml
r
g . 7.8CuT —q n m I | A
e 8 C edcT o 733@42@
(¢ L
. B
> % 6.4CuT % 6.4CuT DI N — ,EE@-"QJT)
s D ( 4.8CuT |
! 4.8CuT .
T i |
t |
/N |
9.5CuT I______

9.5CuT ///ﬁ\k 9.5CuT \Lv a— g/.J

7 =
\K\/{a \T 9.5CuT o él

! h A
| ' ‘ 9.5CuT _ ~ _95CuT, [ 9.5CuT _ =1 (e5CuD) _

5 c
3
° —— e
b [Pt |
¢ 9.5CuT |
d! |
=
|
f |
e |
e
A Habitacion A f Acumulador
B Habitacion B g Tubo de ramificacion
a Valvula de 4 vias ACTIVADA: calefaccion h  Termistor (gas)
b Presostato de alta con reinicio automatico i Valvula de cierre de gas
c Silenciador j Tuberia en la obra (gas)
d Termistor de la tuberia de descarga k Tuberia en la obra (liquido)
e Compresor I Valvula de cierre de liquido
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12 Datos técnicos

i*g-‘.n-coss

Termistor (liquido)

Filtro

Valvula motorizada

Silenciador

Termistor de temperatura de aire exterior
Intercambiador de calor

Motor del ventilador

Flujo de refrigerante: refrigeracion

Flujo de refrigerante: calefaccion
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